Data sheet

DSE FLEX

kompaktiskas Silumos punktas

Bendrasis aprasymas ir
taikymas

ENGINEERING
TOMORROW

Naujos kartos Silumos punktas tinkamas jau pati-
krintai kintanciai, efektyviai ir ekonomiskai mazai
anglies dioksido j aplinka isskiriancio miesto infras-
truktdrai — centralizuoto Silumos tiekimo tinklui.
,Danfoss” Silumos punktai uztikrina rysj tarp centra-
lizuoto Silumos tiekimo jmoniy ir klienty jrenginiy.
Juose yra visa reikalinga jranga, kad silumos tiekimas
baty pritaikytas pagal objekto patalpy poreikius,
kaip nurodyta $ilumos tiekimo sutartyje. Siuo atzvil-
giujie turi atitikti visus taikomus standartus ir tiekéjy
technines prijungimo viety salygas. Netiesioginio
prijungimo vietose (kuriose centralizuotas Sildymas
ir namuose esancios sistemos yra hidrauliskai izo-
liuotos) yra komponenty, kurie atskiria sistemas (3ilu-
mokaicius), riboja srauto apimtj iki nurodyto sutar-
tyje, reguliuoja antrinio tiekiamo srauto temperatira
ir matuoja energijos sanaudas. Tai isskirtinis spren-
dimas, skirtas optimaliai patenkinti konkrecius porei-
kius ir grieztus centralizuoto Sildymo reikalavimus.
Naudodami ,Danfoss” parinkimo programga galite
suzinoti, ar reikiama sistema atitinka DSE FLEX. Nau-
jos kartos Silumos punktas montuojamas ant grindy.
Jisisliko patvarus irislaiké patrauklia senojo gaminio
iSvaizda, bet tuo paciu jgavo lengvesnj profilj ir yra
mazesnis, jis sukonstruotas taip, kad buty galima
greiciau ir saugiau transportuoti.

Maksimalis eksploatavimo
parametrai

Pirminis

Maksimali leistina tiekiamo srauto temperatara, pirminis | 135° C
Maksimalus leistinas darbinis slégis, pirminis 14,2 bar(g)
Nominalus slégis, pirminis PN16
Antrinis Sildymas

Maksimali leistina temperatara, antrinis 100° C
Maksimalus leistinas darbinis slégis, antrinis 6 bar(g)
Minimalus reikiamas slégis (statinis), vandens tiekimas | 1,0 bar(g)
Antrinis buitinis karstas vanduo

Maksimali leistina temperatara, antrinis 90° C
Maksimalus leistinas darbinis slégis, antrinis 10 bar(g)
Minimalus reikiamas slégis (statinis), vandens tiekimas | 1,0 bar(g)

Medziagos

VamzdZiai, montavimo detalés, flansai,
voztuvai (pirminé pusé)

P235GH, EN-JL1040 (GGC25), CuSn5Pb5Zn5-C (RG-5),
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)

VamzdZiai, montavimo detalés, flansai,
voztuvai (Sildymo pusé)

P235GH, EN-JL1040 (GGC25), EN-GJS-400-18-LT (GGG
40.3), zalvaris (DZR tipo)

Vamzdziai, montavimo detalés, flansai,
voztuvai (KV pusé)

1.4301, 1.4404, zalvaris (DZR tipo),
CuZn35Pb2AI-C (CC752S)

Silumokaitis

1.4404 su CU litavimo jvore

Izoliacija (lietos dalys)

EPP putos, | = 0,038 W/mK

Izoliacija (Silumokaitis)

PU putos, | = 0,035 W/mK

Izoliacija (vamzdziai)

PU putos, | = 0,029 W/mK
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26 Reguliavimo voZtuvas, 182 Termometras 443 Temperatdiros jutiklis
sildymas 340, 341 Rutulinis voZtuvas 445 Termometras
34 Isleidimo voZtuvas 343 Filtras 465 Rutulinis voztuvas
35 Temperattiros jutiklis 357 Siurblys 468 Atbulinis voZtuvas
75 Rutulinis voZtuvas 361 Isleidimo voztuvas 470 Siurblys
84 Isleidimo voztuvas 364 Termometras 472 Balansinis voZtuvas
85 Termometras 365 Temperatdiros jutiklis 474 Termometras
95 Reguliavimo voztuvas, KV 376 Temperattiros jutiklis 488 Temperattiros jutiklis
150, 151 Rutulinis voZtuvas 377 Termometras 750 Elektroninis valdiklis
153 Filtras 395 Apsauginis termostatas 753 Lauko temperaturos jutiklis
164 Balansinis voZtuvas 398 Balansinis voZtuvas 811,818 Slégio daviklis
167 Siurblys 411 Rutulinis voZtuvas 812,819 Slégio matavimas
171 Isleidimo voZtuvas 419 Slégio matavimas 813,814 Apsauginis voztuvas
174 Termometras 420 Apsauginis voZtuvas 815,822 Issiplétimo voztuvas
175 Temperatdiros jutiklis 423 Atbulinis voZtuvas 820, 821 Apsauginis voZtuvas
181 Temperatiiros jutiklis 430 Rutulinis voZtuvas
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Danifi

Data sheet DSE FLEX
Veikimas DSE FLEX galima naudoti jvairioms sistemoms, pvz.,  Silumos tiekimo tinklo ir pastato jrangos uztikrina-
Sildymo, karsto vandens buitinéms reikmémsir (arba)  mas, naudojant mikroplokstelinj Silumokaitj, kuris
kitoms vandeniu Sildomoms sistemoms. Dél DSE  geriau perduoda $ilumg, garantuoja didesnj energi-
FLEX konstrukcijos lankstumo galima pateikti 1,2  jos efektyvuma ir maZesnj slégio praradima. Be stan-
arba 3 kontdry Silumos punkta, kuriame buty gali-  dartiniy valdiklio funkcijy, ECL310 uZtikrina nuotoline
mybé derinti modulius, jei prireikty daugiau kontary.  prieiga naudojant internetinj puslapj, kuriame yra
Tai grindZiama kliento poreikiais ir reikalinga (-omis)  duomeny registravimo Zurnale galimybiy ir energi-
sistema (-omis). Esant tokiai konstrukcijai, galimalen-  jos optimizavimo funkcijy, pvz., lauko oro kompen-
gvai pasiekti visus komponentus techninés priezii-  sacija ir automatinis reguliavimas (karsto vandens
ros tikslais. Silumos perdavimas tarp centralizuoto  buitinéms reikméms adaptavimo parametrai).
Matmenys
Galia [kW] Vamzdzio skersmuo I13oriniai gabaritiniai matmenys (maks.) Svoris
Sildymas | Sildymas KV Sildymas | Sildymas Sgillttgss/ KV | ligis llgis llgis | Aukstis Gylis (©) Svoris, 1 | Svoris, 2 | Svoris, 3
1 2 1 2 vanduo cirkuliacija | (A1) (A2) (A3) (B) kontdras | kontarai | kontarai
11o-as/ | WS-8/ 7025 | pN] | NI | (ON] | [ONI | fmm] | (mm] | fmml | fmm] | mm] | kgl | Gkgl | k]
60 40 70 25 25 25 15 900 1000 1600 1300 500 54 71 99
95 60 100 25 25 25 15 900 1100 1600 1300 500 59 77 109
120 80 150 32 32 25 15 900 1150 1700 1300 500 65 83 119
150 100 195 32 32 32 20 900 1150 1700 1300 500 70 88 127
190 125 245 40 40 32 20 950 1200 1750 1300 610 87 110 170
235 160 300 40 40 40 25 950 1200 1750 1300 610 102 129 199
295 200 380 50 50 40 25 1150 1400 1900 1400 650 110 140 215
370 245 395 50 50 50 25 1150 1400 1900 1400 650 141 180 276
560 410 590 65 65 50 32 1200 1500 2000 1500 650 164 210 322

Tai tik keli visy galimy deriniy pavyzdziai. Atsizvelgiant j kliento reikalavimus, Silumokaiciy tipa, sistema, DN derinius ir kt., matmenys gali skirtis. Gylio matmuo C
nurodytas, kai Silumos punktai yra 2 ir 3 kontary. Aukscio matmuo B nurodytas, kai elektros paskirstymo dézuté yra minimaliame aukstyje, o Sildymo siurblys — ant
griztamosios linijos.
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Priedai DSE FLEX Silumos punktai turi pilng izoliacija Tai
pastebimai sumazina energijos praradima ildymo
patalpoje.

Norédami gauti $j prieda, gauti daugiau informacijos
ir kainas, kreipkités j atsakinga prekybos atstova.

Konfigiracija Kreipkités j pardavimo atstova, atsakinga uz DSE
FLEX papildoma informacija ir kainas.

Danfoss UAB Danfoss UAB
Smolensko g. 6 Savanoriy pr.347-209
LT-03201 Vilnius LT-49423, Kaunas
Tel.. (8-5)2105740 Tel.: (8-37)352100
Faks.: (8-5) 2335 355 Faks.: (8-37) 353207

El. p.: danfoss@danfoss.It
http.//sildymas.danfoss.It

Danfoss firma neatsako uz galimas klaidas ir netikslumus kataloguose, bukletuose ir kituose spaudiniuose. Danfoss firma pasilieka teise be isankstinio pranesimo keisti savo gaminius, taip pat ir
uzsakytus, su salyga, kad nereikés keisti jau suderinty specifikacijy.
Visi paminéti spaudinyje prekybiniai zenklai yra atitinkamy kompanijy nuosavybé. Danfoss ir Danfoss logotipas yra Danfoss A/S nuosavybé. Visos teisés rezervuotos.
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