
Pokročilé vykurovacie riešenia v duchu úspory energie a komfortu
• Radiátorové ventily
• Termostatické hlavice
• Exkluzívne prevedenia ventilov
• Riadiace systémy kúrenia
• Izbové termostaty
• Vyvažovacie armatúry pre systémy UK a TÚV

Regulácia vykurovania v praxi
Katalóg výrobkov

www.danfoss.sk

Až

30%
úspora energie



Danfoss Eco™ – jednoduchá cesta k Smart vykurovaniu Danfoss Link™ – plné využitie možností Smart vykurovania už od prvého dňa
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 Danfoss Eco™  Danfoss Link™ 

Každá domácnosť 
môže vykurovať 
s rozumom 
a úsporne 

Danfoss Smart Heating

Jednoducho obmedzte vykurovanie, keď ho práve nepo-
trebujete, pre väčšie pohodlie a vyššiu úsporu energie.

Viac sa dozviete na www. heating. danfoss. sk 
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Prečo je dôležitá regulácia systému vykurovania?
V dnešnej dobe je najčastejším spôsobom vykurovania systém vykurovania pomo-
cou radiátorov, ktorý sa použitím správnych armatúr môže stať veľmi úsporným 
a komfortným. Aby sme docielili pocit komfortnosti, musíme sa ale postarať nielen 
o reguláciu teploty, ale aj o hydraulické vyregulovanie.
Často sa nevenuje patričná pozornosť vyregulovaniu vykurovacieho systému a na 
radiátory sa montujú iba ventily na ručné ovládanie. Nemyslí sa na to, že tento 
spôsob (ne) regulácie sa neskôr negatívne prejaví vo vyúčtovaní za kúrenie: ušet-
rené peniaze nenamontovaním termostatických ventilov sa viacnásobne prejavia 
vo vyúčtovaní za kúrenie, nehovoriac o chýbajúcom pocite komfortu a studených 
alebo prekúrených miestnostiach.

Vedeli ste, že prvý termostatický ventil vyrobil Danfoss? 
Prvý radiátorový termostatický ventil uzrel svetlo sveta v roku 1943. Danfoss taktiež 
patentoval hlavicu so špeciálnou plynovou náplňou, vďaka ktorej termostatické 
hlavice typu RA 2000 reagujú rýchlejšie na zmeny teploty v miestnosti ako akékoľ-
vek iné termostatické hlavice, čím zabezpečujú maximálnu úsporu energie a pocit 
vysokého pohodlia.
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Požadovaná teplota

ČasČas

Použitím klasických termostatických hlavíc sa požadovaná teplota 
v miestnosti dosiahne pomalšie, náplň vlnovca reaguje na zmeny 
teploty s určitým oneskorením.

Rýchlejšia reakcia na zmenu teploty pri termostatických hlaviciach 
Danfoss RA2000 obmedzuje prekurovanie a znižuje spotrebu ener-
gie.

I. Úvod

Vyregulovaním sústavy sa výdavky na kúrenie dajú podstatne znížiť. Termostatické ventily sú vhodné nielen do no-
vých vykurovacích systémov, ale dajú sa namontovať aj do tých existujúcich.

Ako sa znížia vaše účty za kúrenie s termostatickými ventilmi?
Úspora energie vyplýva z toho, že termostatický ventil pustí do radiátora iba toľko 
energie, koľko je potrebné na dosiahnutie požadovanej teploty, využijúc teplo odo-
vzdané varením, kúpaním sa, osobami, ktoré sa zdržujú v miestnosti alebo slnečným 
žiarením prichádzajúcim zvonku. Termostatickými ventilmi sa dá docieliť udržiavanie 
rôznych teplôt v rôznych miestnostiach alebo zníženie nočnej teploty.

19°C

20°C

22°C

23°C

21°C

Obývačka

Spálňa 

Kúpeľňa 
Predsieň 

Kuchyňa 
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

Koľko energie na vykurovanie sa dá ušetriť? 
Na základe praktických skúseností vieme, že hydraulicky dobre regulovaný systém, 
vybavený termostatickými radiátorovými ventilmi, oproti neregulovaným systémom 
spotrebuje o 20-25 % menej energie, čiže náklady na kúpu termostatických ventilov 
sa nám môžu vrátiť už za 1-2 vykurovacie sezóny. Úspora vo výdavkoch za vykurova-
nie počas 20-25 ročnej životnosti ventilov je veľmi významná.

Čo znamená hydraulická regulácia?
V dvojrúrkových vykurovacích systémoch ku každému radiátoru prichádza voda rov-
nakej teploty. Tým pádom, teplotný výkon radiátorov je závislý od množstva vody, 
ktoré do nich prichádza. Keď sa nepostaráme o hydraulickú reguláciu, čiže neza-
bezpečíme, aby sa do radiátorov dostalo primerané množstvo vody, tak sa radiátory 
neohrievajú rovnomerne a teplo neodovzdajú správnym spôsobom. Vzďaľujúc sa 
od zdroja tepla bude v rozvode prúdiť menej a menej vody.

Hydraulická regulácia radiátorov s ventilmi Danfoss typu RA-N je veľmi jednoduchá 
a rýchla.
Ak vykonáme prednastavenie na každom radiátore v systéme podľa hydraulického 
prepočtu, dostaneme úplne vyváženú hydraulickú sústavu.

Čo znamená vyvažovanie ventilmi?
Chýbajúca hydraulická regulácia pri rozsiahlych vykuro-
vacích sústavách, skladajúcich sa z množstva radiátorov 
(kancelárske budovy, panelové a iné domy s množstvom 
bytov), môže viesť k väčším problémom. Keďže voda prúdi 
vždy smerom, kde sa nachádza najmenší odpor, môže sa 
stať, že v jednej polovici domu kúriť bude, ale v druhej nie.

Aby sme sa tomuto problému vyhli, musíme sa 
postarať, aby v zložitej sieti potrubia vykurovacia voda 
prúdila vždy správnym smerom a v správnom množ-
stve. Na riešenie tohto problému sú určené vyvažo-
vacie ventily. Ich úlohou je, aby v danej časti potrubia 
určili správne množstvo a tlak prúdiacej vody.

24 °C

17 °C

20 °C

20 °C

Rozsah prednastavenia

Ryska prednastavenia
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Dynamický ventil

Armatúry pre radiátory so zabudovaným ventilom

Armatúry pre radiátory s integrovaným ventilom

1

2 3

3

Termostatická hlavica
Podľa teploty miestnosti re-
guluje množstvo vykurovacej 
vody, ktorá sa dostane do
radiátora. 18. strana

Termostatické ventily
RA-DV je rada tlakovo nezávislých radiátorových ventilov, 
ktoré sú určené pre použitie v dvojrúrkových vykurovacích 
systémoch spoločne so všetkými typmi termostatických 
hlavíc s pripojením Danfoss RA.
9. strana

Dynamické radiátorové šróbenie RLV-KDV
pre radiátory s integrovaným regulátorom diferenčného 
tlaku.
10. strana

Termostatická hlavica
Podľa teploty miestnosti 
reguluje množstvo vykuro-
vacej vody, ktorá sa dostane 
do radiátora. 18. strana

Termostatický ventil 
Reguluje prietok vykurovacej 
vody cez ventil. 8. strana

Integrovaný  
termostatický ventil
Reguluje prietok vykurovacej 
vody cez ventil.
10. strana

Vratné šróbenie
Slúži na pripojenie vratnej 
vetvy k vykurovaciemu telesu
11. strana

Šróbenie pre radiatory
so zabudovaným ventilom
Slúži na pripojenie prívod-
ného i vratného potrubia.
12. strana

3

3

2

2

1

1

II. Termostatické radiátorové ventily, šróbenia

2
1

Armatúry k radiátorom s bočným pripojením
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

Ventily typu RA-N
S prednastavením, pre dvojrúrkové 
teplovodné sústavy s núteným obe-
hom, v poniklovanom prevedení

Ventily typu RA-N s prednastavením, pre dvojrúrkové teplovodné sústavy s nú-
teným obehom, v poniklovanom prevedení. 
Prípoj potrubia 3/4” vonkajší závit.

Typ Rozmer Kv (m3/h) Kód

RA-N 10 3⁄8” 0,04-0,56 013G0011

RA-N 15 ½” 0,04-0,73 013G0013

RA-N 20 ¾” 0,10-1,04 013G0015

RA-N 25 1” 0,10-1,04 013G0037

RA-N 10 3⁄8” 0,04-0,56 013G0012

RA-N 15 ½” 0,04-0,73 013G0014

RA-N 20 ¾” 0,10-1,04 013G0016

RA-N 25 1” 0,10-1,04 013G0038

RA-N 10 3⁄8” 0,04-0,56 013G0151

RA-N 15 ½” 0,04-0,73 013G0153

RA-N 20 ¾” 0,16-0,80 013G0155

RA-N 10 3⁄8” 0,04-0,56 013G0231

RA-N 15 ½” 0,04-0,73 013G0233

RA-N 10 3⁄8” 0,04-0,56 013G0232

RA-N 15 ½” 0,04-0,73 013G0234

Typ Rozmer Kv (m3/h) Kód

RA-N 15 ½” 0,04-0,73 013G4201

RA-N 15 ½” 0,04-0,73 013G4202

RA-N 15 ½” 0,04-0,73 013G4203

RA-N 15 ½” 0,04-0,73 013G4204

RA-N 15 ½” 0,04-0,73 013G4205

Rohový ventil

Priamy ventil

Uhlový ventil pravý

Uhlový ventil ľavý

UK rohový ventil

Rohový ventil 

Priamy ventil

Uhlový ventil pravý 

Uhlový ventil ľavý

UK rohový ventil 

Ventil RA-N
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Ventil RA-NCX

Ventil RA-G

8

RA-G s vysokou hodnotou Kv, určený pre gravitačné alebo jednorúrkové sústa-

vy v poniklovanom prevedení.

RA-N s prednastavením, pre dvojrúrkové teplovodné sústavy s núteným obe-
hom, v poniklovanom prevedení, s pripojením priemeru 15 mm, so samotesnia-
cou radiátorovou prípojkou.

Typ Rozmer Kv (m³/h) Kód

RA-G 15 ½” 2,06 013G1676

RA-G 20 ¾” 2,20 013G1678

RA-G 25 1” 2,41 013G1680

RA-G 15 ½” 1,63 013G1675

RA-G 20 ¾” 2,06 013G1677

RA-G 25 1” 2,27 013G1679

Rohový ventil

Priamy ventil

RA-NCX s prednastavením, pre dvojrúrkové teplovodné sústavy s núteným obe-
hom, v chrómovom prevedení, so samotesniacou radiátorovou prípojkou.

Typ Rozmer Kv (m³/h) Kód

RA-NCX 15 ½” 0,04-0,73 013G4247

RA-NCX 15 ½” 0,04-0,73 013G4248

RA-NCX 15 ½” 0,04-0,73 013G4239

RA-NCX 15 ½” 0,04-0,73 013G4240

Typ Rozmer Kv (m3/h) Kód

RA-N 15 ½” 0,04-0,73 013G3237

RA-N 15 ½” 0,04-0,73 013G3238

Rohový ventil

Rohový ventil

Priamy ventil

Priamy ventil

Uhlový ventil pravý

Uhlový ventil ľavý

Ventil RA-N
So samotesniacou radiátorovou prípojkou

So samotesniacou radiátorovou prípojkou
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

Ventily typu RA-DV
S prednastavením, pre dvojrúrkové 
teplovodné sústavy s núteným obe-
hom, v poniklovanom prevedení.

dP tool™
  Kontrola tlaku overovaním 

tlakovej straty na ventile
  V najvzdialenejšom bode dP 

min 10 kPa

Typ Rozmer Kv (m3/h) Kód

RA-DV 10 3⁄8” 0,02-0,135 013G7711

RA-DV 15 ½” 0,02-0,135 013G7713

RA-DV 20 ¾” 0,02-0,135 013G7715

RA-DV 10 3⁄8” 0,02-0,135 013G7712

RA-DV 15 ½” 0,02-0,135 013G7714

RA-DV 20 ¾” 0,02-0,135 013G7716

RA-DV 10 3⁄8” 0,02-0,135 013G7709

RA-DV 15 ½” 0,02-0,135 013G7710

RA-DV 10 3⁄8” 0,02-0,135 013G7717

RA-DV 15 ½” 0,02-0,135 013G7719

RA-DV 10 3⁄8” 0,02-0,135 013G7718

RA-DV 15 ½” 0,02-0,135 013G7720

Rohový ventil

Priamy ventil

Uhlový ventil pravý

Uhlový ventil ľavý

UK rohový ventil

Ventil RA-DV

dP TOOL™
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RA-C s vysokou hodnotou Kv, s možnosťou prednastavenia, pre chladiace a vy-
kurovacie systémy, vonkajší závit.

Typ Rozmer Kv (m³/h) Kód

RA-C 15 ½”
0,3-0,9
Kvs: 1,2

013G3094

RA-C 20 ¾”
0,3-0,9
Kvs: 3,3

013G3096Priamy ventil

RLV-KDV dynamické šróbenie pre vykurovacie telesá (tzv. H-kus s integrovaným 
regulátorom dif. tlaku)

RA integrované ventily  

s prednastavením, pre vykurovacie sústavy s núteným obehom.

Typ Rozmer Kv (m³/h) Kód

Vogel&Noot,  
Cosmo-Nova

½” 0,14-0,87 013G7360

½” 0,04-0,37 013G7361

DÉG (Dunaferr) 
DiaNorm
Purmo

½” 0,14-0,87 013G7380

½” 0,14-0,87 013G7180

Ventil RA

Typ Rozmer Kv (m³/h) Kód

RLV-KDV - priame pravé a ľavé ½” IG 3/4" AG 013G7870

RLV-KDV - rohové pravé ½” IG 3/4" AG 013G7871

RLV-KDV - rohové ľavé ½” IG 3/4" AG 013G7872

RLV-KDV - priame pravé a ľavé ¾” AG 3/4" AG 013G7873

RLV-KDV - rohové pravé ¾” AG 3/4" AG 013G7874

RLV-KDV - rohové ľavé ¾” AG 3/4" AG 013G7875

Ventil RA

Šróbenie RLV-KDV

Vysoká hodnota Kv

ø 18,4x2,7

M23,5x1,5

22

30

33

39 ± 0,5

40,5 ± 0,5

+0,5
– 0,2

+0,5
– 0,2

+0,5
– 0,2

ø 11,11x1,78

ø
 2

7
,7

m
a

x
. 
ø

 1
8

,7

 ø
 1

6
,7

 ±
 0

,1
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

RLV radiátorové šróbenie prednastaviteľné, s uzatváraním a vypúšťaním, ponik-
lované.

RLV-S radiátorové šróbenie prednastavi-
teľné, s uzatváraním, poniklované

RLV-S radiátorové šróbenie prednastaviteľné, s uzatváraním, poniklované. Pripo-
jenie k radiátoru: ½”, pripojenie k sústave: vonkajší závit ¾”.

RLV radiátorové šróbenie prednastaviteľné, s uzatváraním a vypúšťaním, poniklo-
vané. Pripojenie k radiátoru: ½”, pripojenie k sústave: vonkajší závit ¾”.

Rohové

Rohové

Rohové

Rohové

Priame

Priame

Priame

Priame

Typ Rozmer Kv (m³/h) Kód

RLV 10 3⁄8” 0,1-1,8 003L0142

RLV 15 ½” 0,1-2,5 003L0144

RLV 20 ¾” 0,2-3,0 003L0146

RLV 10 3⁄8” 0,1-1,8 003L0141

RLV 15 ½” 0,1-2,5 003L0143

RLV 20 ¾” 0,2-3,0 003L0145

Typ Rozmer Kv (m³/h) Kód

RLV-S 10 3⁄8” 0,15-1,5 003L0122

RLV-S 15 ½” 0,2-2,2 003L0124

RLV-S 20 ¾” 0,2-2,2 003L0126

RLV-S 10 3⁄8” 0,15-1,5 003L0121

RLV-S 15 ½” 0,2-2,2 003L0123

RLV-S 20 ¾” 0,2-2,2 003L0125

Typ Rozmer Kv (m³/h) Kód

RLV 15 ¾”A 0,1-2,5 003L0364

RLV 15 ¾”A 0,1-2,5 003L0363

Typ Rozmer Kv (m³/h) Kód

RLV-S 15 ¾”A 0,2-2,2 003L0354

RLV-S 15 ¾”A 0,2-2,2 003L0353

Šróbenie RLV-S

Šróbenie RLV
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Šróbenie RLV-CX

Šróbenie RLV-KS

RLV radiátorové šróbenie prednastaviteľné, s uzatváraním a vypúšťaním, poniklo-
vané, pripojenie PRESS FIT, so samotesniacou radiátorovou prípojkou.

RLV-K šróbenie k radiátorom so zabudovaným ventilom, prednastaviteľné, 
uzatváracie, s možnosťou vypúšťania pre jedno aj dvojrúrkovú sústavu, poniklo-

vané, rozostup prípojov 50 mm. Pripojenie radiátora ½” alebo ¾”.

RLV-KS šróbenie k radiátorom so zabu-
dovaným ventilom, prednastaviteľné, 
uzatváracie, pre dvojrúrkovú sústavu, 

poniklované, rozostup prípojov 50 mm. 
Pripojenie radiátora ½” alebo ¾”.

Typ Rozmer Kv (m³/h) Kód

RLV-K R ½” - G ¾” 1,4 003L0282

RLV-K G ¾” - G ¾” 1,4 003L0283

RLV-K R ½” - G ¾” 1,4 003L0280

RLV-K G ¾” - G ¾” 1,4 003L0281

Typ Rozmer Kv (m³/h) Kód

RLV-KS R ½” - G ¾” 1,3 003L0222

RLV-KS G ¾” - G ¾” 1,3 003L0223

RLV-KS R ½” - G ¾” 1,3 003L0220

RLV-KS G ¾” - G ¾” 1,3 003L0221

RLV-CX radiátorové šróbenie prednastaviteľné, s uzatváraním a vypúšťaním. Exkluzívne 
prevedenie k dizajnovým radiátorom, pochrómované, so samotesniacou radiátorovou 
prípojkou.

Rohové

Rohové

Rohové

Rohové

Priame

Priame

Priame

Priame

Typ Rozmer Kv (m³/h) Kód

RLV-CX ½” 0,1-2,5 003L0274

RLV-CX ½” 0,1-2,5 003L0273

Typ Rozmer Kv (m³/h) Kód

RLV ½” 0,1-2,5 003L1824

RLV ½” 0,1-2,5 003L1825

Šróbenie RLV-K

Šróbenie RLV
So samotesniacou

radiátorovou prípojkou

Prevedenie chróm so sa-

motesniacou radiátorovou 

prípojkou
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

Typ Rozmer Rozmer rúrky Kód

RA-N 15, RA-UN 15, 
RLV 15, RA 15/6

G ½”
14 x 2,0 013G4174

16 x 2,0 013G4176

RLV-K/KD/KS

RA 15/6

FHV

RA-C 15

G ¾”

14 x 2,0 013G4184

15 x 2,5 013G4185

16 x 2,0 013G4186

16 x 2,25 013G4187

18 x 2,0 013G4188

Typ Rozmer Rozmer rúrky Kód

RA-N 15, 
RLV 15, 
RA 15/6

G ½”
14 x 2,0 013G4144

15 x 2,5 013G4147

RLV-K/KD/KS

RA 15/6

FHV

RA-C 15

G ¾”

14 x 2,0 013G4154

16 x 2,0 013G4156

17 x 2,0 013G4162

18 x 2,0 013G4158

20 x 2,0 013G4160

15 x 2,5 013G4155

18 x 2,5 013G4159

16 x 1,5 013G4157

16 x 2,2 013G4163

Praktická a estetická:
Zverná spojka Danfoss 013G4176 
na pripojenie plast-hliníkovej rúrky 
ø 16 x 2,0.

Zverné spojky pre kombinované plast-hliníkové rúrky (AL-PEX)

Zverné spojky pre plastové potrubia (PEX)
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Typ Rozmer Rozmer rúrky Kód

RA-N 10, 
RLV 10

G 3⁄8”
10 013G4100

12 013G4102

RA-N 15, 
RLV 15, 
RA 15/6

G ½”

8 013G4108

10 013G4110

12 013G4112

14 013G4114

15 013G4115

16 013G4116

RLV-K/KD/KS
RA 15/6
FHV, RA-C 15

R ¾”

10 013G4120

12 013G4122

14 013G4124

15 013G4125

16 013G4126

18 013G4128

RA-C 20, VMT
R 1”

18 013U0134

22 013U0135

R 1¼” 28 013U0140

Rozmer Kód

G ¾” 003L0152

1) 2) 3)

3)

3)

1)

1, 2, 3,

1, 2, 3,

Vypúšťanie šróbením RLV:

Vypúšťanie šróbením RLV-K:

Napúšťacia a vypúšťacia armatúra s R3/4“ pripojením na hadicu ku šróbeniam RLV a RLV-K

Zverné spojky pre medené a presné oceľové rúrky
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

Typ Názov Kód

TWA-A/NC
K ventilom RA 2000, 230 V, 50 Hz, 2 W, zatvo-
rené bez napätia (NC)

088H3112

TWA-A/NO
K ventilom RA 2000, 230 V, 50 Hz, 2 W, otvore-
né bez napätia (NO)

088H3113

TWA-A/NC
K ventilom RA 2000, 24 V, 50 Hz, 2 W, zatvore-
né bez napätia (NC)

088H3110

TWA-A/NO
K ventilom RA 2000, 24 V, 50 Hz, 2 W, otvore-
né bez napätia (NO)

088H3111

TWA-A/NC
K ventilom s pripojením M30x1,5, 230 V, 
50 Hz, 3 W, zatvorené bez napätia (NC)

088H3142

TWA-A/NO
K ventilom s pripojením M30x1,5, 230 V, 
50 Hz, 3 W, otvorené bez napätia (NO)

088H3143

TWA-K/NC
K ventilom s pripojením M30x1,5, 24 V, 50 Hz, 
3 W, zatvorené bez napätia (NC)

088H3140

TWA-K/NO
K ventilom s pripojením M30x1,5, 24 V, 50 Hz, 
3 W, otvorené bez napätia (NO)

088H3141

tion,
wing.

Montáž TWA-A/NC

Montáž TWA-K/NC

Praktické riešenie:
Kombinácia ventilov TWA-A + RA-N 
sa dá použiť aj na ovládanie radiáto-
rového kúrenia.

Termické pohony TWA
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III. Termostatické hlavice

Jednoduchá montáž
Západkové upevnenie

Ku každému ventilu 
typu RA

Regulovateľná teplota
Nastaviteľné 
hodnoty

Ochrana proti krádeži

Mimoriadne rýchly 
reakčný čas: ~ 9 minút!

Vo výrobe  
je otestovaný  
každý jeden kus

Regulovateľná teplota
Nastaviteľné 
hodnoty

Dlhšia životnosť
oproti termostatickým 
hlaviciam plneným kva-
palinou

Kvapalinové termostatické hlavice

Danfoss termostatická hlavica ECO™ s Bluetooth technológiou

Plynové termostatické hlavice

Danfoss Eco™ vám umožňuje úplnú kontrolu 
nad ovládaním vašich vykurovacích telies a je per-
fektným riešením pre menší byt či dom.

Funkcie a charakteristiky:
- týždňové programovanie 
 - protimrazová ochrana 
 - funkcia „dovolenka“ 
 - funkcia „otvorené okno“ 
 - funkcia rozhýbania ventilu 
 - podsvietený displej 
 - ocenený dizajn 



Pre väčšie pohodlie a vyššiu úsporu energie

Danfoss Smart Heating
Jednoduchá cesta k inteligentnému vykurovaniu

Danfoss Eco™ - with Bluetooth technology®
vám umožňuje úplnú kontrolu nad ovládáním vašich vykuro-
vacích telies pomocou technológie Bluetooth a je perfektným 
riešením pre byt či menší dom.

 � Programovateľný komfort, ktorý sa prispôsobí vášmu den-
nému rozvrhu - či už ste doma, vonku alebo spíte.

 � Ovládanie jednotlivých radiátorov prostredníctvom mobil-
nej aplikácie Danfoss Eco™.

 � Technológia Bluetooth: programujte každú hlavicu  
Danfoss Eco™ na vzdialenosť až 10 m.

 � Manuálna funkcia termostatickej hlavice s otočným telom 
a riešením Plug-and-Play umožňuje jednoduchú výmenu 
a rýchly prechod na inteligentné vykurovanie. 

Hlavica Danfoss Eco™ – with Bluetooth technology®

Typ Názov Rozsah (°C) Kód

Danfoss Eco™ – with 
Bluetooth technology®

Autonómna elektronická programovateľná 
termostatická hlavica s možnosťou nastave-
nia pomocou aplikácie v chytrom telefóne 
(adaptéry na RA-N a M30x1,5).

6… 28 014G1001

Najjednoduchší spôsob ako doma ušetriť energiu je jednodu-
cho obmedziť vykurovanie, keď ho práve nepotrebujete. Čas, 
ktorý trávite mimo domova či spánkom, vám ponúka dokona-
lú príležitosť na ušetrenie peňazí za vykurovanie bez toho, aby 
ste pohli prstom.

Vďaka nášmu radu inovatívnych riešení inteligentného 
vykurovania Danfoss je vylepšenie klímy vo vašom interiéri 
spojené s úsporou peňazí za energiu oveľa jednoduchšie než 
kedykoľvek predtým. Naše riešenia vám umožňujú prevziať 
plnú kontrolu nad vykurovaním vášho domova, a to vďaka 
intuitívnym mobilným aplikáciám, pomocou ktorých môžete 
plánovať vykurovanie v rytme svojho každodenného života.

www.danfoss.sk
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RAE hlavice sú plnené špeciálnou kvapalinou. So západkovým upevnením. 
Obmedzenie na teplotný rozsah alebo na fixnú teplotu, ochrana proti krádeži, 
pripojiteľné ku každému ventilu typu RA a k radiátorom so vstavaným ventilom 
Danfoss. Teplotný rozsah: 8-28 °C.

RAE-K a RAE-H sú termostatické hlavice plnené špeciálnou kvapalinou. Možnosť 
nastavenia teplotného rozsahu alebo nastavenie na fixnú teplotu, pripojenie 
závitom M30x1,5 a M28x1,5, pripojiteľné k radiátorom so vstavanými ventilmi 
výrobcov Korad, Korado, Purmo, Kermi, atď.

PANDA (RAS-CK) je termostatická hlavica. So zabudovaným snímačom, pripo-
jenie k ventilom so závitom M30x1,5 a k radiátorom so vstavaným ventilom napr. 
Korad, Korado, Kermi, Purmo, Dia Norm, atď.

Typ Prevedenie Pripojenie Kód

RAE 5054
Zabudovaný snímač, ochrana proti mrazu, 
limitované alebo fixné nastavenie, ochrana 
proti krádeži.

so západkovým 
upevnením

013G5054

RAE 5154
Zabudovaný snímač, ochrana proti mrazu, li-
mitované alebo fixné nastavenie s možnosťou 
úplného uzatvorenia, ochrana proti krádeži.

so západkovým 
upevnením

013G5154

RAE 5056
Externý snímač, ochrana proti mrazu, limito-
vané alebo fixné nastavenie, ochrana proti 
krádeži.

so západkovým 
upevnením

013G5056

Typ Prevedenie Pripojenie Kód

RAE-K 5034
Zabudovaný snímač, ochrana proti mrazu, 
limitované alebo fixné nastavenie teploty.

M 30x1,5 013G5034

RAE-K 5134
Zabudovaný snímač, ochrana proti mrazu, li-
mitované alebo fixné nastavenie s možnosťou 
úplného uzatvorenia.

M 30x1,5 013G5134

RAE-H 5035
Zabudovaný snímač, ochrana proti mrazu, 
limitované alebo fixné nastavenie teploty.

M 28x1,5 013G5035

Typ Prevedenie Pripojenie Kód

PANDA  
RAS-CK

Zabudovaný snímač, ochrana proti 
mrazu, obmedzené alebo pevné na-
stavenie, teplotný rozsah: 5-28°C.

M 30x1,5 013G5025

Termostatická hlavica typ RAE-K a RAE-H

Termostatická hlavica typ RAS-CK

Termostatická hlavica typ RAE
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

Termostatické hlavice typ RA2920 - vyhotovenie pre verejné priestory

Rohový adaptér RA

RA 2000 sú termostatické hlavice plnené plynom. So západkovým upevnením.
Limitovaný teplotný rozsah alebo fixné nastavenie, ochrana proti krádeži, pripoji-
teľné ku každému ventilu typu RA a k radiátorom so vstavaným ventilom Danfoss, 
ako napr. Vogel & Noot, De Longhi, Buderus, Dunaferr, atď.

Typ Prevedenie Rozsah (°C) Kód

RA 2944
Zabudovaný snímač, ochrana proti mrazu, 
limitovateľné alebo fixné nastavenie, ochrana 
proti krádeži.

5...26 013G2944

RA 2992
Externý snímač, ochrana proti mrazu, limito-
vateľné alebo fixné nastavenie, ochrana proti 
krádeži.

5...26 013G2992

RA 2996
Zabudovaný snímač, fixné minimálne nasta-
venie 16 °C.

5...26 013G2996

Typ Prevedenie Rozsah (°C) Kód

RA 2920
Zabudovaný snímač, ochrana proti mrazu, 
zosilnené prevedenie, ochrana proti poško- 
deniu, limitovateľné alebo fixné nastavenie.

5...26 013G2920

RA 2922
Externý snímač, ochrana proti mrazu, zosil-
nené prevedenie, ochrana proti poškodeniu, 
limitovateľné alebo fixné nastavenie.

5...26 013G2922

Prevedenie Kód

Rohový adaptér pre integrované ventily so zá-
padkovým upevnením

013G1350

Rohový adaptér pre integrované ventily 
so závitom M30x1,5 a hlavice so západkovým 
upevnením

013G1360

Termostatické hlavice typ RA 2000

Odolná proti poškodeniu a krádeži
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Typ Prevedenie Rozsah (°C) Kód

RA 5062

Termostatická hlavica s diaľkovým nastave- 
ním, ochrana proti mrazu, limitovateľné alebo 
fixné nastavenie, dá sa namontovať na každý 
druh ventilu RA. S kapilárnou trubkou 2 m.

8…28 013G5062

RA 5065

Termostatická hlavica s diaľkovým nastave- 
ním, ochrana proti mrazu, limitovateľné alebo 
fixné nastavenie, dá sa namontovať na každý 
druh ventilu RA. S kapilárnou trubkou 5 m.

8…28 013G5065

RA 5068

Termostatická hlavica s diaľkovým nastave-
ním, ochrana proti mrazu, limitovateľné alebo 
fixné nastavenie, dá sa namontovať na každý 
druh ventilu. S kapilárnou trubkou 8 m.

8…28 013G8564

Typ Prevedenie Rozsah (°C) Kód

RA 2945
Zabudovaný snímač, ochrana proti mrazu, 
limitovateľné alebo fixné nastavenie.

5…26 013G2945

RA manuálna hlavica je pripojiteľná ku každému ventilu typu RA a k radiátorom
s integrovaným ventilom Danfoss.

Typ Prevedenie Kód

RA 5002 Manuálna hlavica k RA-N, RA-G, RA-C 013G5002

RA 5003
Manuálna hlavica pre ventily s pripojením 
M30x1,5

013G5003

Hlavica RA

Prvky diaľkového nastavenia typ RA 5060

Termostatická hlavica RTD typ RA 2000
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

Je vzdialenosť medzi parapetnou 
doskou a vykurovacím telesom menšia 
ako 10 cm?

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Radiátor umiestnili pri rovnej stene, 
nie vo výklenku, ani pod parapetnou 
doskou?

Je vzdialenosť spojovacej osi vykurova-
cieho telesa od vonkajšej bočnej hrany 
vykurovacieho telesa väčšia ako 8 cm?

Je vzdialenosť medzi parapetnou 
doskou a vykurovacím telesom väčšia 
ako externý snímač 20 cm?

Termostatická hlavica je namontovaná 
zvisle smerom hore alebo je zakrytá 
napr. záclonou?

zabudovaný snímač

zabudovaný snímač

zabudovaný snímač

externý snímač

externý snímač

externý snímač

Rady pre uľahčenie výberu typu termostatickej hlavice
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Obsah setu Prevedenie Kód

Rohové šróbenie RLV-KS regulačné, uzatváracie, 
pripojenie na teleso 3/4“ AG (003L0223) + ter-
mostatická hlavica RAE 5054 (013G5054)

Rohové 013G5096

Priame šróbenie RLV-KS regulačné, uzatváracie, 
pripojenie na teleso 3/4“ AG (003L0221) + ter-
mostatická hlavica RAE 5054 (013G5054)

Priame 013G5097

Rohové šróbenie RLV-KS regulačné, uzatváracie, 
pripojenie na teleso ½“ IG (003L0222) + termosta-
tická hlavica s upevnením M30x1,5 RAE-K 5034 
(013G5034)

Rohové 013G5090

Priame šróbenie RLV-KS regulačné, uzatváracie, 
pripojenie na teleso ½“ IG (003L0220) + termosta-
tická hlavica s upevnením M30x1,5 RAE-K 5034 
(013G5034)

Priame 013G5091

Obsah setu Prevedenie Kód

Radiátorový termostatický ventil RA-N 1/2“ s pred-
nastavením (013G0013) + termostatická hlavica 
RAE5054 so západkovým upevnením (013G5054)

Rohové 013G5093

Radiátorový termostatický ventil RA-N 1/2“ s pred-
nastavením (013G0014) + termostatická hlavica 
RAE5054 so západkovým upevnením (013G5054)

Priame 013G5094

Radiátorový termostatický ventil RA-N ½“ 
(013G0013) + termostatická hlavica RAE5054 
(013G5054) + radiátorové šróbenie RLV-S ½“ 
(003L0123

Rohové 013G5173

Radiátorový termostatický ventil RA-N ½“ 
(013G0014) + termostatická hlavica RAE5054 
(013G5054) + radiátorové šróbenie RLV-S ½“ 
(003L0124)

Priame 013G5174

Kompatibilné s radiátormi: Cosmonova, DeLonghi, Dunaferr, Vogel & Noot, Radel, Buderus

Kompatibilné s radiátormi: Korad, Korádo, Purmo, Kermi, Star

Sety pre klasické radiátory

Sety pre radiátory VK s integrovaným ventilom
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888
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RA 2944 - Termostatická hlavica RA 2000

Kód: 013G2944
Pripojenie: západkové 
Náplň: plyn

RA2920 - Termostatická hlavica vo vyhotovení pre verejné priestory RA 2000

Kód: 013G2920
Pripojenie: Danfoss 
Náplň: plyn

RAE 5054 - Termostatická hlavica RAE

Kód: 013G5054
Pripojenie: západkové 
Náplň: kvapalina

RAE-K 5034 - Termostatická hlavica RAE-K

Kód: 013G5034
Pripojenie: M30x1,5 
Náplň: kvapalina

RAS-CK - Termostatická hlavica RAS-CK

Kód: 013G5025
Pripojenie: M30x1,5 
Náplň: kvapalina

Danfoss Eco™ – with Bluetooth technology® - Programovateľná termostatická hlavica Danfoss Eco™ 

Kód: 014G1001
Pripojenie: Danfoss aj M30x1,5
(adaptér je súčasťou balenia)

RLV-K radiátorové šróbenie, regulačné, s možnosťou uzatvorenia a vypustenia (pripojiteľné k jedno a dvojrúrkovým vykurovacím systémom) RLV-K

Kód: 003L0283
Pripojenie na teleso: ¾” 
Prevedenie: rohové

Kód: 003L0281
Pripojenie na teleso: ¾” 
Prevedenie: priame

Kód: 003L0282
Pripojenie na teleso: ½” 
Prevedenie: rohové

Kód: 003L0280
Pripojenie na teleso: ½” 
Prevedenie: priame

RLV-KS radiátorové šróbenie, regulačné, s možnosťou uzatvorenia (pripojiteľné len k dvojrúrkovým vykurovacím systémom) RLV-KS

Kód: 003L0223
Pripojenie na teleso: ¾” 
Prevedenie: rohové

Kód: 003L0221
Pripojenie na teleso: ¾” 
Prevedenie: priame

Kód: 003L0222
Pripojenie na teleso: ½” 
Prevedenie: rohové

Kód: 003L0220
Pripojenie na teleso: ½” 
Prevedenie: priame

Termostatické hlavice a šróbenia k radiátorom so zabudovaným ventilom
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Danfoss X-tra Collection™ nie je len 
ponuka ventilov a hlavíc, ale aj nád-
herný doplnok dokonale harmonickej 
kúpeľne. Dizajnové a rebríkové radiáto-
ry sa vynímajú ešte krajšie v kúpeľni, ak 
ich zdokonalíte vhodnými detailmi.

Nová kolekcia ventilov bola navrhnutá 
vyslovene k dizajnovým radiátorom 
a sušičom uterákov. Ventily sú k dispozí-
cii v bielej farbe alebo pochrómovanej 
verzii, farbou sa prispôsobujú k najčas-
tejšie používaným dizajnovým a rebrí-
kovým radiátorom.

Ako vybrať správny ventil?
Kolekcia ventilov dokonale dopĺňa rebríkové a dizajnové radiátory. Konštrukcia nám 
umožní, aby sme hlavicu namontovali paralelne so stenou, pod rebríkový radiátor, 
čím sa vylúči jeho náhodné poškodenie. Dá sa použiť aj k malým alebo aj stredne 
veľkým konvektorom v zhodnej alebo úplne odlišnej farbe.

Máme k dispozícii dva regulačné koncepty:
- Termostatická hlavica typu RAX reguluje podľa teploty miestnosti
- Termostatická hlavica typu RTX reguluje teplotu vo vratnej vetve radiátora, čiže 
reguluje teplotu odchádzajúcej vykurovacej vody, nie teplotu miestnosti. Keď 
hlavicu RTX nastavíme na izbovú teplotu, tá potom udržiava radiátor vždy teplý, čím 
zabezpečí sušenie uteráka.

RAX, v miestnosti bez podlahového 
kúrenia

RTX, v miestnosti s podlahovým 
kúrením

IV. Exkluzívne prevedenia ventilov X - tra Collection

Farba a dizajn v dokonalej harmónii
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

Sada dizajnového radiátorového ven-
tilu VHX je určená pre dvojrúrkový 
systém s možnosťou prednastavenia. 
Pomocou hlavice RTX reguluje ovlá-
danie teploty spiatočky, čo zabezpečí 
vždy suché a teplé uteráky. Pozor 
na pripojenie! (viď návod na montáž) 
Pripojenie: vykurovacie zariadenie ½“ 
AG, systém ½“ IG.

Typ Prevedenie Kv (m³/h) Kód

VHX-MONO set
Rohové prevedenie (jednobodové pripoje-
nie, s ponornou rúrkou) s hlavicou RTX, biela 
(RAL9016)

0,12-0,40 013G4387

VHX-MONO set
Rohové prevedenie (jednobodové pripojenie, 
s ponornou rúrkou) s hlavicou RTX, chróm

0,12-0,40 013G4385

VHX-MONO set
Priame prevedenie (jednobodové pripojenie, 
s ponornou rúrkou) s hlavicou RTX, biela 
(RAL9016)

0,12-0,40 013G4384

VHX-MONO set
Priame prevedenie (jednobodové pripojenie, 
s ponornou rúrkou) s hlavicou RTX, chróm

0,12-0,40 013G4382

Typ Prevedenie Kv (m³/h) Kód

VHX-DUO set
Rohové prevedenie (dvojbodové pripojenie 
s 50 mm stredovou vzdialenosťou), s hlavicou 
RTX, biela (RAL9016)

0,12-0,49 013G4381

VHX-DUO set
Rohové prevedenie (dvojbodové pripojenie 
s 50 mm stredovou vzdialenosťou), s hlavicou 
RTX, chróm

0,12-0,49 013G4379

VHX-DUO set
Priame prevedenie (dvojbodové pripojenie 
s 50 mm stredovou vzdialenosťou), s hlavicou 
RTX, biela (RAL9016)

0,12-0,49 013G4378

VHX-DUO set
Priame prevedenie (dvojbodové pripojenie 
s 50 mm stredovou vzdialenosťou), s hlavicou 
RTX, chróm

0,12-0,49 013G4376

RTX - ovládanie
spiatočky

Ventily VHX s hlavicou RTX
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RA-URX ventilový set v exkluzív-
nom prevedení, s prednastavením, 
s regulátorom RTX vratnej teploty. 
Obsah setu: šróbenie RLV-X a ventil 
s hlavicou RTX, prevedenie pravé 
alebo ľavé. Pozor: termostatický 
ventil s prednastavením sa musí 
namontovať do vratnej vetvy! Pripo-
jenie: ½” AG.

Typ Prevedenie Tmax °C Kód

RA-URX set
RA-URX, prívodná vetva je na ľavej strane. 
Biely (RAL 9016) (aj s regulátorom vratnej 
teploty RTX)

120 013G4136

RA-URX set
RA-URX, prívodná vetva je na pravej strane. 
Biely (RAL 9016) (aj s regulátorom vratnej 
teploty RTX)

120 013G4137

RA-URX set
RA-URX, prívodná vetva je na ľavej strane. 
Chróm (aj s regulátorom vratnej teploty RTX)

120 013G4132

RA-URX set
RA-URX, prívodná vetva je na pravej strane. 
Chróm (aj s regulátorom vratnej teploty RTX)

120 013G4133

RTX - ovládanie

spiatočky

Ventily RA-URX s hlavicou RTX
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

VHX je pripájací set k dvojrúrkovému
vykurovaciemu systému, s pred-
nastavením, s termostatickou hlavi-
cou RAX, regulujúcou podľa teploty 
miestnosti. Pozor na pripojenie! 
(viď návod na montáž) Pripojenie: 
vykurovacie zariadenie
½“ AG, systém ½“ IG.

Typ Prevedenie Kv (m³/h) Kód

VHX-MONO set
Rohové prevedenie (jednobodové pripoje-
nie, s ponornou rúrkou) hlavicou RAX, biela 
(RAL9016)

0,12-0,40 013G4287

VHX-MONO set
Rohové prevedenie (jednobodové pripojenie, 
s ponornou rúrkou) hlavicou RAX, chróm

0,12-0,40 013G4285

VHX-MONO set
Priame prevedenie (jednobodové pripojenie, 
s ponornou rúrkou) hlavicou RAX, biela /
RAL9016)

0,12-0,40 013G4284

VHX-MONO set
Priame prevedenie (jednobodové pripojenie, 
s ponornou rúrkou) hlavicou RAX, chróm

0,12-0,40 013G4282

Typ Prevedenie Kv (m³/h) Kód

VHX-DUO set
Rohové prevedenie (dvojbodové pripojenie 
s 50 mm stredovou vzdialenosťou), s hlavicou 
RAX, biela (RAL9016)

0,12-0,49 013G4281

VHX-DUO set
Rohové prevedenie (dvojbodové pripojenie 
s 50 mm stredovou vzdialenosťou), s hlavicou 
RAX, chróm

0,12-0,49 013G4279

VHX-DUO set
Priame prevedenie (dvojbodové pripojenie 
s 50 mm stredovou vzdialenosťou), s hlavicou 
RAX, biela (RAL9016)

0,12-0,49 013G4278

VHX-DUO set
Priame prevedenie (dvojbodové pripojenie 
s 50 mm stredovou vzdialenosťou), s hlavicou 
RAX, chróm

0,12-0,49 013G4276

RAX - ovládanie podľateploty miestnosti

Ventily VHX s hlavicou RAX
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Sada RA-URX v exkluzívnom pre-
vedení, k rebríkovým radiátorom, 
s termostatickou hlavicou RAX.
Obsah sady: Šróbenie RLV-X, ter-
mostatický ventil RA-URX, termosta-
tická hlavica RAX, v pravom alebo 
ľavom prevedení. 
Pozor: prednastaviteľný termosta-
tický ventil sa montuje do vratnej 
vetvy!

Typ Prevedenie Tmax °C Kód

RA-URX set
RA-URX, prívodná vetva vľavo. Biela (RAL 
9016) (aj s termostatickou hlavicou RAX)

120 013G4007

RA-URX set
RA-URX, prívodná vetva vpravo. Biela (RAL 
9016) (aj s termostatickou hlavicou RAX)

120 013G4008

RA-URX set
RA-URX, prívodná vetva vľavo. Chróm (aj s ter-
mostatickou hlavicou RAX)

120 013G4003

RA-URX set
RA-URX, prívodná vetva vpravo. Chróm (aj 
s termostatickou hlavicou RAX)

120 013G4004

RAX -ovládanie podľa

teploty miestnosti

Ventily RA-URX s hlavicou RAX
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

Armatúra VHS-UN

Pripojovacia armatúra typu VHS-UN, pre dvojrúrko-
vé sústavy vykurovania, s prednastavením, s mož-
nosťou vypúšťania, poniklované prevedenie, 50 mm 
stredová vzdialenosť (medzi dvoma rúrkami).

Typ Prevedenie Kv (m³/h) Kód

VHS-UN 15 Rohové prevedenie, R ½” G ¾” 0,02-0,48 013G4741

VHS-UN 20 Rohové prevedenie, G ¾”, G ¾” 0,02-0,48 013G4743

VHS-UN 15 Priame prevedenie, R ½” G ¾” 0,02-0,48 013G4742

VHS-UN 20 Priame prevedenie, G ¾”, G ¾” 0,02-0,48 013G4744

Termostatické hlavice typu RAX a RAX-K. Exkluzívne 
prevedenie k dizajnovým radiátorom. RAX ku každé-
mu radiátorovému ventilu Danfoss. RAX-K k venti-
lom s pripojením M30x1,5

Typ Prevedenie Rozsah (°C) Kód

 living design® RAX Biela (RAL 9016) 5...26 013G6070

 living design® RAX Čierna (RAL 9005) 5...26 013G6075

 living design® RAX Chróm 5...26 013G6170

 living design® RAX Biela/chróm 5...26 013G6176

 living design® RAX-K Biela (RAL 9016) 5...26 013G6080

 living design® RAX-K Chróm 5...26 013G6180

Exkluzívne termostatické hlavice living design®
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Doplnky k armatúram VHX

Názov Kód

Pripájacia sada. Rozeta + 2 x chránička pre sadu, VHX biela 
RAL 9016

013G3207

Pripájacia sada. Rozeta + 2 x chránička pre sadu, VHX, 
chróm

013G3208

Nástenná pripájacia sada. Rozeta + chránička pre sadu 
URX, biela, 160 mm, RAL 9016

013G3132

Nástenná pripájacia sada. Rozeta + chránička pre sadu 
URX, chróm

013G3133
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

Názov Kód

Plastový kryt (obdĺžnikový) k ventilom VHS, 
rohové prevedenie, biely (RAL 9016)

013G4673

Plastový kryt (obdĺžnikový) k ventilom VHS, 
rohové prevedenie, chróm

013G4779

Plastový kryt (obdĺžnikový) k ventilom VHS, 
priame prevedenie, biely (RAL 9016)

013G4774

Plastový kryt (obdĺžnikový) k ventilom VHS, 
priame prevedenie, chróm

013G4780

Pripojovacia redukcia s tesnením k ventilom 
VHS k R ½”

003L0295

Pripojovacia redukcia s tesnením k ventilom 
VHS k G ¾”

003L0294

Názov Kód

Zverný krúžok a šróbenie G ½” - DN10 013G4192

Zverný krúžok a šróbenie G ½” - DN12 013G4193

Zverný krúžok a šróbenie G ½” - DN14 013G4194

Zverný krúžok a šróbenie G ½” - DN15 013G4195

Zverný krúžok a šróbenie G ½” - DN16 013G4196

Názov Kód

Zverný krúžok a šróbenie G ½” - 12 x 1,1 013G4197

Zverný krúžok a šróbenie G ½” - 12 x 2,5 013G4199

Zverný krúžok a šróbenie G ½” - 16 x 2,0 013G4198

Názov Kód

Zverný krúžok a šróbenie G ½” - 16 x 2,0 013G4200

Pre plastové rúrky

Pre kombinované  
plast-hliníkové rúrky

Pre medené a oceľové rúrky

Doplnky k armatúram VHS

Zverné spojky k exkluzívnym ventilom pochrómované
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Kde sa dá použiť FHM zmiešavacia jednotka podlahového kúrenia?
Teplota vody pri vykurovaní rodinných domov, vyrobená pomocou používaných 
vykurovacích zariadení (plynový kotol, kondenzačný kotol, kotol na tuhé palivo, atď.) 
je všeobecne vyššia ako 60 °C. Vodu tejto teploty – hlavne pri kombinovanom radi-
átorovom a podlahovom kúrení – nemožno priamo vpustiť do potrubia podlahové-
ho kúrenia, lebo výsledkom bude príliš vysoká teplota podlahy.

Aby sa tomu zabránilo, vodu na vstupe musíme miešať s ochladenou vodou spia-
točky, a len tak ju môžeme pustiť do systému podlahového kúrenia. Vďaka kom-
paktnému vyhotoveniu zmiešavacej jednotky FHM sa táto dá nainštalovať priamo 
na rozdeľovač. Jednotka obsahuje všetky prvky potrebné k fungovaniu a regulácii.

Ľahká inštalácia
Pre inštaláciu zmiešavacích jednotiek podlahového kúrenia Danfoss FHM-Cx posta-
čuje aj mimoriadne malý priestor (hoci len 168 mm od steny). Jednotka sa dá na-
montovať priamo na rozdeľovač sprava, zľava alebo hoci aj s kolenom (na osobitnú 
objednávku) otočeným do pravého uhla.

Úspora energie
Použitím zmiešavacej jednotky FHM s čerpadlom Alpha 2 môžete dosiahnuť až o 60 
% nižšiu spotrebu energie.

V. Armatúry pre podlahové vykurovanie

Čerpadlo Grundfos Alpha 2 s nastaviteľným počtom otáčok, ktoré 
zabezpečia nízku spotrebu energie a nastavenie množstva vody

FH-TC je priamočinný (bez podpornej energie) termostatický regulátor, 
ktorý udržiava stálu teplotu výstupnej vody. Je doplnený ponorným 
senzorom z nehrdzavejúcej ocele

Vstavané ventilové vložky RA-N umožňujú 
presné nastavenie objemového množstva vody 
jednotlivými vetvami

Na vstavaných 
prietokomeroch 
vždy odčítate 
skutočný prietok

Automatický 
odvzdušňovací 
a vypúšťací diel.

Manuálny 
odvzdušňovací 
a vypúšťací diel.

Šróbeniami umiestnenými 
na prietokomeri sa dajú 
zatvoriť jednotlivé okruhy

Guľový kohút s teplomerom (opcionálne) 
uzatvára rozdeľovač podlahového kúrenia 
od zmiešavacej jednotky.
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

Sady rozdeľovačov FHF s integrovaným ventilom. Ventily s prednastavením za-
bezpečujú optimálne hydraulické vyváženie vo vykurovacích okruhoch.  
Veľkosť: 1”.

Sady rozdeľovačov FHF s integrovaným ventilom a prietokomerom. Pomocou 
prietokomerov budete informovaný o objemových prietokoch. Ventily s pred-
nastavením zabezpečia optimálne hydraulické vyváženie vo vykurovacích okru-
hoch. Veľkosť: 1”

Typ Názov Kód

FHF-2 Sada rozdeľovač + zberač 2+2 088U0502

FHF-3 Sada rozdeľovač + zberač 3+3 088U0503

FHF-4 Sada rozdeľovač + zberač 4+4 088U0504

FHF-5 Sada rozdeľovač + zberač 5+5 088U0505

FHF-6 Sada rozdeľovač + zberač 6+6 088U0506

FHF-7 Sada rozdeľovač + zberač 7+7 088U0507

FHF-8 Sada rozdeľovač + zberač 8+8 088U0508

FHF-9 Sada rozdeľovač + zberač 9+9 088U0509

FHF-10 Sada rozdeľovač + zberač 10+10 088U0510

FHF-11 Sada rozdeľovač + zberač 11+11 088U0511

FHF-12 Sada rozdeľovač + zberač 12+12 088U0512

Typ Názov Kód

FHF-2F Sada rozdeľovač + zberač 2+2 088U0522

FHF-3F Sada rozdeľovač + zberač 3+3 088U0523

FHF-4F Sada rozdeľovač + zberač 4+4 088U0524

FHF-5F Sada rozdeľovač + zberač 5+5 088U0525

FHF-6F Sada rozdeľovač + zberač 6+6 088U0526

FHF-7F Sada rozdeľovač + zberač 7+7 088U0527

FHF-8F Sada rozdeľovač + zberač 8+8 088U0528

FHF-9F Sada rozdeľovač + zberač 9+9 088U0529

FHF-10F Sada rozdeľovač + zberač 10+10 088U0530

FHF-11F Sada rozdeľovač + zberač 11+11 088U0531

FHF-12F Sada rozdeľovač + zberač 12+12 088U0532

Vstavané sady rozdeľovačov FHF s ventilom
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Príslušenstvo k sadám rozdeľovačov

Kompaktný zmiešavací uzol FHM-Cx určený k regulácii vody podlahového 
kúrenia, s priamym pripojením k rozdeľovaciemu systému. Teplotný rozdiel 
∆T = 30 K (70/40) na primárnej strane a ∆T = 5K (10 K) s teplotným rozdielom 
na sekundárnej strane sa rozumie ako výpočtová hodnota pri tepelnej strate  
50 W/m²! Kontaktujte nás pre výber hydraulického bloku!

Typ Názov Kód

FHF-MB Konzola pre montáž na stenu (2 ks) 088U0585

FHF-BV Uzatváracie guľové kohúty 1” (2 ks) 088U0586

FHF-T
Teplomer 0-60 °C na meranie teploty vstup-
nej a výstupnej vetvy

088U0029

Typ Názov Kód

FH-ST55 Elektrický bezpečnostný termostat 088U0301

FHM-MS Meracia zostava 088U0304

FHD-T Teplomer 0-60 °C na meranie teploty 088U0029

Typ Názov Kód

FHM-C5

Kompaktný zmiešavací uzol pre podlahové kúrenie, 
čerpadlo Grundfos UPS 15-40, integrovaný spätný 
ventil, teplomer FHD-T, samočinná regulácia teploty 
FH-TC

088U0093

FHM-C6

Kompaktný zmiešavací uzol pre podlahové kúrenie, 
čerpadlo Grundfos UPS 15-60, integrovaný spätný 
ventil, teplomer FHD-T, samočinná regulácia teploty 
FH-TC

088U0096

FHM-C1

Kompaktný zmiešavací uzol pre podlahové kúrenie, 
čerpadlo Grundfos UPM3 15-70, s regulovanými 
otáčkami, integrovaný spätný ventil, teplomer FHD-T, 
samočinná regulácia teploty FH-TC

088U0094

FHM komponenty k podlahovému kúreniu

FHM - príslušenstvo
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

Sady nerezových rozdeľovačov SSM s prietokomerom. Ventily s prednastavením 
zabezpečujú optimálne hydraulické vyváženie vo vykurovacích okruhoch.  
Veľkosť: 1”.

Typ Názov Kód

SSM-2F Nerezová sada, rozdeľovač + zberač, 2+2 
s prietokomermi

088U0752

SSM-3F Nerezová sada, rozdeľovač + zberač, 3+3 
s prietokomermi

088U0753

SSM-4F Nerezová sada, rozdeľovač + zberač, 4+4 
s prietokomermi

088U0754

SSM-5F Nerezová sada, rozdeľovač + zberač, 5+5 
s prietokomermi

088U0755

SSM-6F Nerezová sada, rozdeľovač + zberač, 6+6 
s prietokomermi

088U0756

SSM-7F Nerezová sada, rozdeľovač + zberač, 7+7 
s prietokomermi

088U0757

SSM-8F Nerezová sada, rozdeľovač + zberač, 8+8 
s prietokomermi

088U0758

SSM-9F Nerezová sada, rozdeľovač + zberač, 9+9 
s prietokomermi

088U0759

SSM-10F Nerezová sada, rozdeľovač + zberač, 10+10 
s prietokomermi

088U0760

SSM-11F Nerezová sada, rozdeľovač + zberač, 11+11 
s prietokomermi

088U0761

SSM-12F Nerezová sada, rozdeľovač + zberač, 12+12 
s prietokomermi

088U0762

Typ Názov Kód

FH-FCA Podomietková skrinka, šírka 395 mm 088X0900

FH-FCB Podomietková skrinka, šírka 595 mm 088X0901

FH-FCC Podomietková skrinka, šírka 795 mm 088X0902

FH-FCD Podomietková skrinka, šírka 995 mm 088X0903

FH-SCA Skrinka na stenu, šírka 450 mm 088X0905

FH-SCB Skrinka na stenu, šírka 700 mm 088X0906

FH-SCC Skrinka na stenu, šírka 850 mm 088X0907

FH-SCD Skrinka na stenu, šírka 1000 mm 088X0908

Vstavané nerezové sady rozdeľovačov SSM s ventilom

Príslušenstvo - skrinky pre zberače / rozdeľovače
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Termické pohony

Typ Názov Kód

TWA-A/NC
K ventilom Danfoss RA 2000, 230 V, 50 Hz, 
3 W, uzatvorené bez napätia (NC)

088H3112

TWA-A/NO
K ventilom Danfoss RA 2000, 230 V, 50 Hz, 
3 W, otvorené bez napätia (NO)

088H3113

TWA-A/NC
K ventilom Danfoss RA 2000, 24 V, 50 Hz, 3 W, 
uzatvorené bez napätia (NC)

088H3110

TWA-A/NO
K ventilom Danfoss RA 2000, 24 V, 50 Hz, 3 W, 
otvorené bez napätia (NO)

088H3111

TWA-K/NC
K ventilom Danfoss RA 2000, 24 V, 50 Hz, 3 W, 
uzatvorené bez napätia (NC), koncový spínač

088H3114

Typ Názov Kód

FH-ST 55 Elektrický bezpečnostný termostat 088U0301

FH-TC Priamočinný regulátor teploty 15-50 °C 088U0302

FHM-FL Obmedzovač prietoku 088U0303

FHM-MS Merač na kontrolu prietoku 088U0304

FHM-AF Uhlové fitingy, 2 ks 088U0305

Príslušenstvo k zmiešavacím uzlom FHM-Cx

Pohon ventilov TWA

FHM komponenty k podlahovému kúreniu
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

Regulátor podlahového kúrenia FHV

Obmedzovač teploty vratnej vody FJVR

Ventil pre podlahové kúrenie FHV sa montuje do podomietkovej krabice na ste-
nu. Je určený k regulácii menších okruhov podlahového kúrenia. Termostatickú 
hlavicu typu RA alebo FJVR je treba objednať osobitne!

FJVR obmedzovací ventil teploty spiatočky.

FJVR senzor obmedzovača teploty spiatočky

Typ Názov Kód

FHV-R 20
Obmedzovač teploty vratnej vody. K tempe-
rovaniu podlahy, biely, senzor FJVR.

003L1000

FHV-A 20
Regulačný ventil k stenovému a podlahové-
mu vykurovaniu, senzor RA 2944.

003L1001

Typ Názov Kód

FJVR
Senzor FJVR k ventilu obmedzovača teploty 
spiatočky 10-50 °C, biely

003L1040

FJVR
Senzor FJVR k ventilu obmedzovača teploty 
spiatočky 10-80 °C, biely

003L1070

Rohový

Priamy

Typ Rozmer Kvs (m3/h) Kód

FJVR 10 3⁄8” 0,27 003L1010

FJVR 15 ½” 0,73 003L1014

FJVR 10 3⁄8” 0,27 003L1009

FJVR 15 ½” 0,73 003L1013
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Obmedzovač teploty spiatočky FJVR

Termostatická hlavica FTC k systémom podlahového kúrenia

Termostatická hlavica FTC k systémom podlahového kúrenia. K nastaveniu 
maximálnej vstupnej teploty pri podlahovom kúrení. Regulátor sa dá inštalovať 
s ventilmi typu RA-N a RA-C s prednastavením.
Regulačný rozsah: 15-50 °C.

Typ Názov Kód

FTC
Termostatická hlavica s oddeleným, prílož-
ným senzorom FTC s 2 m kapilárnou rúrkou

013G5081

1  2  3  4

10 20 30 40 50 C
o

= Protimrazová ochrana
FJVR

Vstupná teplota > 60 °C

Dĺžku kapiláry  je možné nastaviť

••• 20  30  40  50 Co

Termostatický senzor 
FTC

Termopohon
TWA

Termostatický ventil
RA-N

Regulačný rozsah: 15 – 50°C

Spätný 
ventil

Spätný 
ventil

Teplotný spínač
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VI. Regulátory pre podlahové vykurovanie

Systémy s napájaním 24 V  
a bezdrôtovou komunikáciou
s modernými funkciami a voliteľnými rozširujúcimi modulmi

Rozširujúci modul
S desiatimi preddefinova-
nými aplikáciami využitia 
vstupov pre neprítomnosť, 
funkciu chladenia, snímač 
teploty rosného bodu, 
automatického prepínania 
vykurovanie / chladenie 
a reguláciu teploty prívodu.

Zbernica s pevným 
lúčovým alebo daisy 
chain prepojením. 
V tom istom systéme 
možno kombinovať 
priestorové termostaty 
s pevným a bezdrôto-
vým pripojením K dispozícii s infra-

červeným snímačom 
teploty podlahy

Priestorové termostaty 
24 V (montáž na stenu alebo 
podomietková montáž)

 � nehlučné spínanie
 � možnosť zabudovania 

do vhodného rámika 
spínača (iba podomietkové 
pripojenie)

 � obmedzenie teploty
 � voliteľne snímač teploty 

podlahy (088U1110)

Modul App
Na vytvorenie Wi-Fi 
pripojenia, ktoré umožní 
diaľkové ovládanie pro-
stredníctvom aplikácie 
Danfoss Icon™ App.

Základný regulátor (Master)

S automatickým vyvážením sústavy, 
aktívnym relé čerpadla, relé kotla, 
testom uvádzania do prevádzky, PWM 
moduláciou na presnejšiu reguláciu, 
adaptívnym učením a ďalšími prídav-
nými voľbami na moderné riadenie 
vykurovania. Pracuje s napájaním 24 V 
a/alebo priestorovými termostatmi 
s bezdrôtovou komunikáciou. Je k dis-
pozícii s 10 a 15 výstupmi, s možnosťou 
rozšírenia na systém až s tromi základ-
nými regulátormi.

Modul rádiovej komuni-
kácie
Na vytvorenie bezdrôtového 
spojenia medzi základným 
regulátorom a priestorovými 
termostatmi

Bezdrôtové priestorové 
termostaty (iba s montážou 
na stenu)

 � nehlučné spínanie
 � obmedzenie teploty
 � k dispozícii s infračerveným 

snímačom teploty podlahy



Priestorové termostaty 230 V
s prídavnými základnými regulátormimi

Použitie Danfoss Icon™

Danfoss Icon™ Dial

 � Možnosť zabudovania do rôz-
nych rámikov (iba podomietková 
montáž)

 � Až 5 pohonov 2 W NC alebo NO 1)

 � Tepelná spätná väzba pre kvalitnej-
šiu reguláciu

 � Obmedzenie teploty

1)  bez prúdu zatvorený (NC) alebo otvorený 
(NO)

2) Pulse with modulation (PWM)

Danfoss Icon™ Display

 � Nehlučné spínanie
 � Možnosť zabudovania do rôz-

nych rámikov (iba podomietková 
montáž)

 � Až 5 pohonov 2 W NC alebo NO¹)
 � PWM²) na presnú reguláciu
 � Obmedzenie teploty
 � Výber z nastavení PWM pre radiáto-

rové alebo podlahové vykurovanie

Danfoss Icon™ Programmable

 � Nehlučné spínanie
 � Možnosť zabudovania do rôznych 

rámikov
 � (iba podomietková montáž)
 � Až 5 pohonov 2 W NC alebo NO 1)
 � PWM2) na presnú reguláciu
 � Obmedzenie teploty
 � Výber z nastavení PWM pre radiáto-

rové alebo podlahové vykurovanie
 � Sedem preddefinovaných progra-

mov časového spínania, adaptívna 
funkcia

 � Vstup pre chladenie a funkciu 
Neprítomnosť (centrálne)

 � Voliteľne snímač teploty podlahy 
(088U1110)

Základný regulátor 

Štandardná verzia:
 � Relé čerpadla (bezpotenciálové)
 � Relé kotla (bezpotenciálové)
 � 8 kanálov, 8 výstupov

Rozšírená verzia
 � Aktívny výstup pre čerpadlo 230 V
 � Relé kotla (bezpotenciálové)
 � Vstup pre centralne zadanie neprí-

tomn. (230 V)
 � Vstup chladenia (230 V)
 � 8 kanálov, 14 výstupov

Na reguláciu teploty miestnosti 
s pevným, bezdrôtovým alebo kom-
binovaným pevným / bezdrôtovým 
prepojením

 � Priestorové termostaty sú vhodné 
do každého interiéru. Sú vhodné 
pre kompatibilné rámiky podo-
mietkových spínačov rôznych 
špičkových značkových výrobcov

 � Na jednoduché a pomocou prídav-
ných modulov i najmodernejšie 
riešenia; na prídavné technické 
funkcie, na bezdrôtovú komuniká-
ciu.

 � Radio modul na bezdrôtovú komu-
nikáciu prostredníctvom aplikácie 
Danfoss Icon™ App
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888VII. Systém Danfoss Link™

Danfoss Link™ CC a living connect® bezdrôtová re-
gulácia kúrenia, maximálny komfort a energetická 
účinnosť. 
Systém využívajúci bezdrôtovú komunikačnú technológiu umož-
ní, že Danfoss Link™ CC bezdrôtovo reguluje z jedného centrálne-
ho miesta termostaty living connect® umiestnené na vykurovacích 
telesách, a iné zariadenia Danfoss Link™. 

Living connect® sa ľahko využije aj k zmodernizovaniu jestvu-
júcich systémov, stačí vymeniť staré termostatické hlavice. 
Systém Danfoss Link™ sa dá doplniť o izbové termostaty RS, 
jednotku vykurovania podlahových okruhov HC, kotlové relé BR 
ako o spínacie relé so snímačom teploty FT určené k regulácii 
elektrického podlahového kúrenia. Pomocou Danfoss Link™ sa 
dá kompletne regulovať vykurovanie celého domu.

Radiátorový termostat
living connect®

Radiátorový termostat
living connect®

Radiátorový termostat
living connect®

Radiátorový termostat
living connect®

Podlahový termostat 
Danfoss Link™ FT

Regulátor podlahového 
kúrenia Danfoss Link™ HC

Elektrické podlahové kúrenie: 
vykurovací kábel,  

alebo vykurovacia rohož

Izbový termostat 
Danfoss Icon™ RT

Izbový termostat 
Danfoss Icon™ RT

Centrálna riadiaca jednotka 
Danfoss Link™ CC
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Typ Názov Kód

living connect®

Elektronická termostatická hlavica s adap-
térom na pripojenie ventilov typu RA aj 
M30x1,5.

014G0002

Adaptér

Adaptér pre telesá ventilov s pripojením typu 
RAV + RAVL.

014G0250

Adaptér pre telesá ventilov RA so západko-
vým upevnením.

014G0251

Adaptér pre ventilové telesá s pripojením 
M30x1,5

014G0252

Adaptér pre ventilové telesá s pripojením 
typu RTD.

014G0253

Adaptér pre ventilové telesá s pripojením 
typu Giacomini-Caleffi (S&B)

014G0263
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Systém Danfoss Link™

Centrálna riadiaca jednotka Danfoss Link™ CC s napájaním. Bezdrôtový riadiaci 
systém s farebným dotykovým displejom living by Danfoss. Nová verzia Dan-
foss Link™ CC WiFi, možnosť WiFi pripojenia, ovládanie cez telefón, USB vstup, 
výkonnejší procesor.

living connect® elektronická, bezdrôtová, programovateľná termostatická hlavica. 
LCD diplej, funkcia „Otvorené okno“, nočný úsporný režim, funkcia „Dovolenka“, 
funkcia „Precvičovania ventilu“, Alkalické batérie 2x AA.

Danfoss Icon™ RT izbový termostat s displejom pre spätnú väzbu merania teplo-
ty v miestnosti.

Typ Názov Kód

Danfoss Link™ CC
Riadiaca jednotka s displejom, pevný prívod 
napájania z elektroboxu, vrátane zdroja (PSU).

014G0288

Danfoss Link™ CC
Riadiaca jednotka s displejom, flexi prívod 
napájania do zásuvky, vrátane zdroja (NSU).

014G0289

Typ Názov Kód

Danfoss Icon™ RT 
Wireless

Bezdrôtový izbový termostat 088U1081

Danfoss Icon™ RT 
Wireless IR

Bezdrôtový izbový termostat s infračerveným 
podlahovým snímačom

088U1082

Farebná dotykováobrazovka
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Systém Danfoss Link™

Danfoss Link™ BR spínacie relé kotla.

Podlahový termostat Danfoss Link™ FT na reguláciu elektrického podlahového 
kúrenia, so snímačom teploty podlahy.

Zosilňovač Danfoss Link™ CF-RU na zosilnenie signálu systému.

Danfoss Link™ HC regulačná jednotka podlahového kúrenia Danfoss Link™ HC. 
Riadi pohony ventilov TWA, namontované na rozdeľovač.

Typ Názov Kód

Danfoss Link™ BR Spínacie relé kotla 014G0272

Typ Názov Kód

Danfoss Link™ FT
Bezdrôtový podlahový termostat, rámček typ 
ELKO

088L1905

Typ Názov Kód

Danfoss Link™ 
CF-RU

Bezdrôtový zosilňovač 088U0230

Typ Názov Kód

Danfoss Link™ HC
Bezdrôtový regulátor podlahového kúrenia 
Danfoss Link™ HC (10 výstupov)

014G0100

Danfoss Link™ HC
Bezdrôtový regulátor podlahového kúrenia 
Danfoss Link™ HC (5 výstupov))

014G0103

Ovládanie čerpadlaa kotla
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RA-N + FTC

••• 20  30  40  50 C
o

Danfoss Link™ príklad použitia pre podlahové kúrenie

Danfoss Link™ príklad použitia pre kombinované (podlahové + radiátorové) kúrenie

Regulátor podlahového kúrenia 
Danfos Link™ HC

Regulátor podlahového kúrenia 
Danfos Link™ HC

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

Snímač
teploty

Snímač
teploty

Pohon
ventilu
TWA

Pohon
ventilu
TWA

Radiátorový termostat
living connect®

Radiátorový termostat
living connect®

Centrálna riadiaca jednotka
Danfoss Link™ CC

Riadiace
výstupy 24V

Riadiace
výstupy 24V

Spätný ventil

RA-N + FTC

Izbový termostat
Danfoss Icon RT Wireless IR 

Izbový termostat 
Danfoss Icon RT Wireless IR 

Izbový termostat 
Danfoss Icon RT Wireless IR 

Izbový termostat
Danfoss Icon RT 
Wireless IR 

Teplotný rozsah 15-50 °C

Teplotný rozsah 15-50 °C

Kotol

Armatúry potrebné pri výstupnej teplote kotla > 60°C
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888VIII. Priestorové izbové termostaty

Priestorové termostaty Danfoss Icon™

Priestorové termostaty Danfoss Icon™ napájanie 230 V s napäťovým kontaktom

Typ Názov Kód

Danfoss Icon™

s regulačným kolieskom, montáž na stenu 088U1005

s regulačným kolieskom, podomietková montáž 088U1000

s displejom, montáž na stenu 088U1015

s displejom, podomietková montáž 088U1010

programovateľný, montáž na stenu 088U1025

programovateľný, podomietková montáž 088U1020

podlahový snímač 47 kΩ, 3 m kábel, IP 67 088U1110

Jednoduchá podomietková inštalácia Danfoss Icon™
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Priestorové termostaty FH-WT

Priestorové termostaty FH-WTx BasicPlus2 napájanie 230 V s napäťovým kontak-
tom.

Priestorové termostaty RET2000 s displejom, s prepínacím
beznapäťovým kontaktom.

Typ Názov Kód

FH-WT-T štandard s regulačným kolieskom 088U0620

FH-WT-D s displejom 088U0622

FH-WT-DR s displejom a kotlovým relé 088U0624

FH-WT-P programovateľný 088U0625

FH-WT-PR programovateľný s kotlovým relé 088U0626

FH-WT-CWF snímač teploty podlahy; 3 m kábel 088U0610

Typ Názov Kód

RET 2000B digitálny priestorový termostat, batériový 087N6441

RET 2000M
digitálny priestorový termostat 230 V,  
výstup bezpotenciálový

087N6440

RET 2000MS
digitálny priestorový termostat 230 V,  
výstup 230 V

087N6442

Typ Názov Kód

TPOne-B
Programovateľný termostat, napájanie batériové 
2xAA, výstup bezpot.

087N7851

TPOne-M 
Programovateľný termostat, napájanie 230 V, 
výstup bezpot.

087N7852

TPOne-RF
Programovateľný termostat, napájanie batériové 
2xAA, výstup bezpot. s bezdrôtovým prenosom 
signálu

087N7853

Elektronické priestorové termostaty RET2000

TP ONE - elektronické priestorové termostaty s programom
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

Prečo je vyvažovanie dôležité?
Základnou podmienkou pre systémy vykurovania a chladenia je vysoký komfort 
a úsporné prevádzkovanie. Očakávaniam vie vyhovieť len ten vykurovací a chladiaci 
systém, pri ktorom je hydraulické vyváženie dobre zvládnuté. Vzhľadom k tomu, že 
výkon vykurovania je závislý od množstva vody, ktoré sa dostáva do vykurovacích 
telies, musíme venovať dostatočnú pozornosť hydraulickému vyváženiu sústavy!

K akým problémom vedie nesprávne naprojektovanie a aplikácia? 
Problém nedostatočného vykurovania v budovách sa často rieši zabudovaním 
väčšieho čerpadla alebo zvýšením vstupnej teploty. Takto sa stávajú jednotlivé časti 
systému prekúrenými a kvôli zvýšenému tlakovému rozdielu vzniká hluk. Vysoký 
vstupný tlak a zvýšená teplota zvyšuje vykurovacie náklady.

Ako regulovať množstvo vody?
Danfoss ponúka širokú škálu armatúr vhodných na presnú reguláciu vykurovacích 
a chladiacich systémov so stálym alebo variabilným prietokom, pomocou ktorých je 
možné zabezpečiť potrebné množstvo vody vo všetkých vykurovacích zariadeniach.

Navštívte našu webovú stránku a po-
zrite si, príručky Danfoss”, v ktorých náj-
dete riešenie na reguláciu najrôznejších 
vykurovacích a chladiacich systémov
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2.1.11
Változó térfogatáramú rendszerek – jellemző alkalmazás lakáshőközpontok esetén
(Ennél az alkalmazásnál az elosztó hálózat változó térfogatáramú és épület részenként térfogatáram korlátozást alkalmazunk, 

az egyidejűség figyelembe vételével.)

ABPC

SZIVATTYÚ

HIDEGVÍZ

LAKÁS KÉSZÜLÉK:
Fűtés és használati melegvíz

készítő rendszer

TRV TRV

TRV TRV

LAKÁS KÉSZÜLÉK:
Fűtés és használati melegvíz

készítő rendszer

TRV TRV

TRV TRV

TRV

TRV

KAZÁN - HŐFORRÁS

MBVMBV

MBVMBV

LAKÁS KÉSZÜLÉK:
Fűtés és használati melegvíz

készítő rendszer

LAKÁS KÉSZÜLÉK:
Fűtés és használati melegvíz

készítő rendszer

ABPC

MELEGVÍZ

RADIÁTOROK

MELEGVÍZ

RADIÁTOROK

MELEGVÍZ

RADIÁTOROK

MELEGVÍZ

RADIÁTOROK

MBV - Mérő-beszabályozó szelep (statikus)
TRV - Termosztatikus radiátor szelep
ABPC - Automatikus nyomáskülönbség-szabályozó

JAVASOLT MEGOLDÁS*    Alkalmazás

*Javasolt megoldás – helyes tervezés, kiemelkedő rendszer hatékonyság

Hatékony megoldás minden szinten

Hűtő/Fűtő rendszerek hidraulikai szabályozása

KÉZIKÖNYV

abqm.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss HVAC.indd   1
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2.1.13
Változó térfogatáramú rendszer segédenergia nélküli használati melegvíz (HMV) 

cirkulációs hálózat hőmérséklet szabályozására  

(Ennél az alkalmazásnál a HMV cirkulációs hálózat változó térfogatáramú, a csapolási hőmérséklet konstans minden egyes fogyasz-

tónál függetlenül a hőforrástól való távolságától és a pillanatnyi vízfelhasználástól. Mindezzel csökkentjük a keringetett cirkulációs 

térfogatáramot minden üzemi állapotban. Termikus fertőtlenítés megoldható egy kiegészítő termosztatikus érzékelővel.)

SZIVATTYÚ

HMV FORRÁS(pl.:  ka z á n ,  h ő c s e r é lő , vagy tároló)

MTCV

MTCV

MTCV

HIDEGVÍZ

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

sss s

MTCV - Multifunkcionális termosztatikus szabályozó szelep

JAVASOLT MEGOLDÁS*    Alkalmazás

*Javasolt megoldás – helyes tervezés, kieme lk e d ő  r e n d s z e r  h a t é k o n ys á g

Danfoss HVAC.indd   32

IX. Dynamické vyvažovanie systémov UK

24 °C

17 °C

20 °C

20 °C
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Regulátor diferenčného tlaku ASV-PV bez izolácie (s nastaviteľným tlakovým rozsahom)

Typ Rozmer Pripojenie Kvs (m³/h) Δp Kód

ASV-PV
s vnútorným 
závitom

15 Rp ½” 1,6

5-25 kPa

003L5501

20 Rp ¾” 2,5 003L5502

25 Rp 1” 4,0 003L5503

32 Rp 1 ¼” 6,3 003L5504

40 Rp 1 ½” 10 003L5505

50 2” IG 16 003L5506

ASV-PV
s vonkajším 
závitom

15 G ¾” A 1,6

5-25 kPa

003Z5511

20 G 1” A 2,5 003Z5512

25 G 1 ¼” A 4,0 003Z5513

32 G 1 ½” A 6,3 003Z5514

40 G 1 ¾” A 10 003Z5515

50 2 ½” AG 10 003Z5516

Regulátor diferenčného tlaku systému ASV-PV (DN 15-50) 4. generácie, bez izolácie. Nasta-
viteľný rozsah regulácie. Montuje sa do vratnej vetvy, s možnosťou uzatvorenia, s vypúšťacím 
ventilom.
Balenie obsahuje 1,5 m dlhé impulzné potrubie a izoláciu do 80 °C. Maximálny dif. tlak na ventile 
150 kPa. Menovitý tlak: PN16, teplota média: -20 až +120 °C.

Vyvažovacie ventily ASV-P/PV sú vhodné na re-
guláciu diferenčného tlaku vetiev vykurovacích 
a chladiacich systémov s variabilným prietokom. 
Typické aplikácie: Dvojtrubkové vykurovacie sústavy, 
rozdeľovače, zabezpečenie stáleho diferenčného 
tlaku bytových zariadení.

Ventily ASV-P/PV pri čiastočnom zaťažení, zabez-
pečia stály diferenčný tlak aj pri zníženom prietoku 
a tlak oproti termostatickým ventilom nestúpne, 
a tým bude dochádzať k nižším emisiám hluku. 
Prietok, ktorý sa dostáva do vykurovacích zaria-
dení nastavíme kombinovaním tlaku a pomocou 
koncového termostatického ventilu (napr. ventilmi 
s prednastavením).

Použitím ventilov ASV-P/PV sa dá predísť zložitým 
a časovo náročným kalibračným postupom. Dyna-
mická rovnováha je zabezpečená v každej záťažo-
vej situácii, nie sú prebytočné prietoky. Aplikácia 
ventilov prináša výraznú úsporu energie pri vysokej 
komfortnosti.

TRV

TRV

TRV

TRV

TRV

TRV

ABPCABPC

RADIÁTORYRADIÁTORY

ČERPADLO

VÝMENÍK

OD ZDROJA
TEPLA

Regulátory diferenčného tlaku ASV-P/PV

Poznámka: Regulátory s rozsahom 20 – 60 kPa nájdete v aktuálnom cenníku Danfoss
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Typ Rozmer Pripojenie Kvs (m³/h) Δp Kód

ASV-PV
s vnútorným 
závitom

15 Rp ½” 1,6

5-25 kPa

003L5601

20 Rp ¾” 2,5 003L5602

25 Rp 1” 4,0 003L5603

32 Rp 1 ¼” 6,3 003L5604

40 Rp 1 ½” 10 003L5605

50 2” IG 16 003L5606

ASV-PV
s vonkajším 
závitom

15 G ¾” A 1,6

5-25 kPa

003L5611

20 G 1” A 2,5 003L5612

25 G 1 ¼” A 4,0 003L5613

32 G 1 ½” A 6,3 003L5614

40 G 1 ¾” A 10 003L5615

50 2 ½” AG 13 003L5616

Regulátor diferenčného tlaku ASV-PV s izoláciou (s nastaviteľným tlakovým rozsahom)

Regulátor diferenčného tlaku systému ASV-PV (DN 15-50) 4. generácie. Nastaviteľný rozsah regulácie. 
Montuje sa do vratnej vetvy, s možnosťou uzatvorenia, s vypúšťacím ventilom. Balenie obsahuje 1,5 m dlhé 
impulzné potrubie a izoláciu do 80 °C. Maximálny dif. tlak na ventile 150 kPa. Menovitý tlak: PN 16, teplota 
média: -20 až +120 °C.

ASV-PV Regulátor diferenčného tlaku systému (DN 50-100). Nastaviteľný rozsah regulácie. Montuje sa do vrat-
nej vetvy, s možnosťou uzatvorenia, s vypúšťacím ventilom. Balenie obsahuje 2,5 m dlhé impulzné potrubie 
a izoláciu do 80 °C. Maximálny dif. tlak na ventile 250 kPa. Menovitý tlak: PN 16, prevádzková teplota: -20 až 
+120 °C.

Typ Rozmer Pripojenie Kvs (m³/h) Δp Kód

ASV-PV 
s vonkajším
závitom

50 G 2 ½” A 23 5-25 kPa 003Z0611

50 G 2 ½” A 23 20-40 kPa 003Z0621

50 G 2 ½” A 23 35-75 kPa 003Z0631

50 G 2 ½” A 23 60-100 kPa 003Z0641

ASV-PV 
prírubové 
pripojenie

65 DN 65 33 20-40 kPa 003Z0623

80 DN 80 55 20-40 kPa 003Z0624

100 DN 100 85 20-40 kPa 003Z0625

65 DN 65 33 35-75 kPa 003Z0633

80 DN 80 55 35-75 kPa 003Z0634

100 DN 100 85 35-75 kPa 003Z0635

65 DN 65 33 60-100 kPa 003Z0643

80 DN 80 55 60-100 kPa 003Z0644

100 DN 100 85 60-100 kPa 003Z0645
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Partnerské ventily systému k ventilom ASV-P/PV

Typ Rozmer Pripojenie Kvs (m³/h) Menovitý tlak Kód

ASV-I
s vnútorným 
závitom

15 Rp ½” 1,6 PN 16 003L7641

20 Rp ¾” 2,5 PN 16 003L7642

25 Rp 1” 4,0 PN 16 003L7643

32 Rp 1 ¼” 6,3 PN 16 003L7644

40 Rp 1 ½” 10 PN 16 003L7645

ASV-I
s vonkajším 
závitom

15 G ¾” A 1,6 PN 16 003L7646

20 G 1” A 2,5 PN 16 003L7647

25 G 1 ¼” A 4,0 PN 16 003L7648

32 G 1 ½” A 6,3 PN 16 003L7649

40 G 1 ¾” A 10 PN 16 003L7650

50 G 2 ¼” A 16 PN 16 003L7652

ASV-I uzatvárací, regulačný (vyvažovací) ventil pre pripojenie impulzného potrubia (DN15-50). 
Vybavený číselnou škálou ukazovateľa polohy ventilu a meracími vsuvkami. Balenie obsahuje 
izoláciu do 80 °C. Max. dif. tlak na ventile 150 kPa. Tlaková trieda: PN 16, prevádzková teplota: 
-20 až +120 °C. Zátka otvoru impulzného potrubia (ak je ventil použitý samostatne) sa objedná-
va zvlášť.

Typ Rozmer Pripojenie Kvs (m³/h) Menovitý tlak Kód

ASV-M 
s vnútorným
závitom

15 Rp ½” 1,6 PN 16 003L7691

20 Rp ¾” 2,5 PN 16 003L7692

25 Rp 1” 4,0 PN 16 003L7693

32 Rp 1 ¼” 6,3 PN 16 003L7694

40 Rp 1 ½” 10 PN 16 003L7695

ASV-M 
s vonkajším
závitom

15 G ¾” A 1,6 PN 16 003L7696

20 G 1” A 2,5 PN 16 003L7697

25 G 1 ¼” A 4,0 PN 16 003L7698

32 G 1 ½” A 6,3 PN 16 003L7699

40 G 1 ¾” A 10 PN 16 003L7700

50 G 2 ¼” A 16 PN 16 003L7702

ASV-M uzatvárací ventil systému pre pripojenie impulzného potrubia (DN15-50). Balenie obsahuje 
izoláciu do 80 °C. Max. dif. tlak na ventile 150 kPa. Tlaková trieda: PN 16, prevádzková teplota: -20 až 
+120 °C. Sada meracích vsuviek a zátka otvoru impulzného potrubia (ak je ventil použitý samostat-
ne) sa objednáva zvlášť.
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Partnerské ventily systému k ventilom ASV-P/PV

Kombinovaný regulátor diferenčného tlaku a prietoku AB-PM

Typ Rozmer Pripojenie Kvs (m³/h) Menovitý tlak Kód

ASV-BD
s vnútorným 
závitom

15 Rp ½” 3,0 PN 16 003Z4041

20 Rp ¾” 6,0 PN 16 003Z4042

25 Rp 1” 9,5 PN 16 003Z4043

32 Rp 1 ¼” 18 PN 16 003Z4044

40 Rp 1 ½” 26 PN 16 003Z4045

50 Rp 2” 40 PN 16 003Z4046

ASV-BD veľkokapacitný uzatvárací, regulačný (vyvažovací) ventil s možnosťou vypúšťania 
a pripojenia impulzného potrubia. Inštalácia do prívodu, s možnosťou fixácie prednastavenia, 
nastaviteľná hodnota čitateľná z viacerých pozícií, odnímateľné koliesko na ručné ovládanie. 
Ventil má funkciu otočnej polohy meracích vsuviek a vypúšťacieho ventila. Maximálny dif. tlak 
na ventile 250 kPa.

Kombinovaný zónový ventil AB-PM pre reguláciu tlakového rozdielu a obmedzenie prietoku 
(DN 15-32). Balenie obsahuje 1,5 m dlhé impulzné potrubie a k pripojeniu potrebnú redukciu 
3⁄8“- 1⁄16“. Maximálny dif. tlak na ventile 400 kPa, menovitý tlak: PN 16. Zoznam vhodných šróbení 
a pohonov uvedený pri ventile AB-QM.

Typ Rozmer Pripojenie Max. Dp Prietok (l/h) Kód

AB-PM

10 ½” AG 400 kPa 110-135 003Z1401

15 ¾” AG 400 kPa 300-400 003Z1402

20 1" AG 400 kPa 600-800 003Z1403

25 1 ¼” AG 400 kPa 1200-1600 003Z1404

32 1 ½" AG 400 kPa 2300-2700 003Z1405

Kombinovaná armatúra AB-PM poskytuje tri funkcie v kom-
paktnom telese ventilu:
- Regulátor diferenčného tlaku
- Regulačný ventil s lineárnou charakteristikou
- Regulátor prietoku

Použitie:
Radiátorové sústavy aj sústavy podlahového kúrenia, zabez-
pečenie presného hydraulického vyváženia pomocou tlako-
vého rozdielu a nastavenie maximálneho prietoku zóny.

Ventil AB-PM možno použiť ako zónový ventil (napr. nočné, 
víkendové zníženie kúrenia) pomocou programovateľného 
termostatu a termoelektrického pohonu. Ventilom AB-PM 
vieme zabezpečiť stabilný tlakový rozdiel aj pri čiastočnom 
zaťažení, čo nám v zóne garantuje presný a bezhlučný chod 
radiátorových ventilov. Pri podlahovom kúrení nám ventil AB-
PM zabezpečí rovnomernú distribúciu tepla všetkých vykuro-
vacích plôch v zóne.

Vratná teplota vody sa dá regulovať pomocou termostatickej 
hlavice QT, vďaka čomu kondenzačné kotly majú vyššiu účin-
nosť a nižšiu spotrebu plynu.

Poznámka: Dimenzie ventilov AB-PM v rozsahu DN40-100 nájdete v aktuálnom cenníku Danfoss
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Dynamické vyvažovacie ventily-regulátory prietoku s regulačným ventilom AB-QM

Ventil AB-QM je automatický regulátor prietoku.
Vybavený ventilovým pohonom tvorí plne funkč-
nú regulačnú kombináciu. Pomocou rôznych ven-
tilových pohonov vieme dosiahnuť dvojpolohovú, 
3-bodovú, alebo aj proporcionálnu reguláciu.

Použitie: vzduchotechnické jednotky, jednotky 
fancoil, vykurovacie/chladiace jednotky. AB-QM 
aplikované bez pohonu je automatickou vyva-
žovacou armatúrou, ktorá automaticky udržuje 
požadovaný prietok

V dôsledku integrovaného regulátora diferenčné-
ho tlaku má regulačný ventil AB-QM stále 100 % 
autoritu, čo nám umožní vždy precíznu a stabilnú 
reguláciu.

Regulácia prietoku funguje v každej záťažovej 
situácii, to znamená, že použitím ventilu AB-QM 
nemusíme rátať s nadbytočnými prietokmi, ktoré 
sa veľakrát objavia pri statickom vyvažovaní a 
prinesie nám nezanedbateľnú úsporu energie.

Ventil AB-QM sa môže nainštalovať s ovládačom 
obmedzenia spätnej teploty QT a QTE. Tako-
uto kombináciou je prietok v stúpačkách 
dynamicky regulovaný riadením vratnej 
teploty vody.

Jednotky FAN-COIL(FCU)

Chladiace nosníky

Chladiace
zariadenie

LK

BMS

Čerpadlo

Čerpadlo
VSD

RC RCRC

PIBCV PIBCVPIBCV

PIBCV PIBCVPIBCV

PIBCVPIBCV

Čerpadlo

PIBCV   Tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný 
ventil so servopohonom (AB-QM)

RC  Izbový termostat 
BMS VSD Riadiaci systém merania a regulácie 
VSD  Čerpadlo s plynulou reguláciou otáčok

Typ Rozmer Pripojenie Δp Prietok (l/h)
Kód

S meracou 
vsuvkou

Kód
Bez meracej 

vsuvky

AB-QM LF
10 G ½” A 16 kPa 30-150 003Z1261 003Z1251

15 G ¾” A 16 kPa 55-275 003Z1262 003Z1252

AB-QM

10 G ½” A 16 kPa 55-275 003Z1211 003Z1201

15 G ¾” A 16 kPa 90-450 003Z1212 003Z1202

20 G 1” A 16 kPa 180-900 003Z1213 003Z1203

25 G 1 ¼” A 20 kPa 340-1700 003Z1214 003Z1204

32 G 1 ½” A 20 kPa 640-3200 003Z1215 003Z1205

AB-QM tlakovo nezávislý automatický vyvažovací a regulačný ventil, s meracími vsuvkami 
alebo bez nich (DN 10-32). Montáž možná do prívodu aj do spiatočky, uzatvoriteľný, dá sa 
vybaviť servopohonom. Prevádzková teplota: -10 až 120 °C. Nastavenie prietoku v %-ách, 
možnosť merania tlakového rozdielu. Maximálny dif. tlak na ventile 400 kPa, menovitý tlak 
PN 16.
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Dynamické vyvažovacie ventily - regulátory prietoku s regulačným ventilom AB-QM

Regulátor teploty AB-QT

Typ Rozmer Teplotný rozsah Kód

AB-QT

10-20 45-60 °C 003Z0382

25-32 45-60 °C 003Z0383

10-20 35-50 °C 003Z0384

25-32 35-50 °C 003Z0385

10-20 65-85 °C 003Z0386

25-32 65-85 °C 003Z0387

Typ Rozmer Pripojenie Δp Prietok (l/h) Kód

vonkajší
závit

40 G 2” A 30 kPa 1 500 - 7 500 003Z0770

50 G 2” A 30 kPa 5 000 - 12 500 003Z0771

AB-QM 
prírubový

50 DN 50 30 kPa 5 000 - 12 500 003Z0772

65 DN 65 30 kPa 8 000 - 20 000 003Z0773

80 DN 80 30 kPa 11 200 - 28 000 003Z0774

100 DN 100 30 kPa 15 200 - 38 000 003Z0775

125 DN 125 30 kPa 36 000 - 90 000 003Z0705

125 HF DN 125 30 kPa 48 000 - 120 000 003Z0715

150 DN 150 30 kPa 58 000 - 145 000 003Z0706

150 HF DN 150 30 kPa 91 600 - 229 000 003Z0716

200 DN 200 30 kPa 76 000 - 190 000 003Z0707

200 HF DN 200 30 kPa 120 000 - 300 000 003Z0717

250 DN 250 30 kPa 112 000 - 280 000 003Z0708

250 HF DN 250 30 kPa 176 800 - 442 000 003Z0718

AB-QM tlakovo nezávislý automatický vyvažovací a regulačný ventil, s meracími vsuvkami 
(DN 40-250). Montáž možná do prívodu aj do spiatočky, uzatvoriteľný, dá sa vybaviť servopo-
honom. Prevádzková teplota: -10 až 120 °C. Nastavenie prietoku v %-ách, možnosť merania 
tlakového rozdielu. Maximálny dif. tlak na ventile 400 kPa, menovitý tlak PN 16.

AB-QT priamočinný termostatický pohon (bez pomocnej energie) na reguláciu vratnej tep-
loty, napr. k jednotrubkovým systémom alebo dvojtrubkovým systémom pri schodiskových 
aplikáciách. Termostat QT je určený k použitiu s tlakovo nezávislým vyvažovacím a regulačným 
ventilom AB-QM DN 10-32. Ventil AB-QM spolu s termostatom QT predstavujú AB-QT.
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Termické pohony k ventilom AB-QM

Typ Názov Kód

TWA-Z/NC
K ventilom AB-QM, 24 V, 50 Hz, 2 W, zatvore-
né bez napätia (NC) (on/off ), kábel 1,2 m

082F1262

TWA-Z/NO
K ventilom AB-QM, 24 V, 50 Hz, 2 W, otvorené 
bez napätia (NO) (on/off ), kábel 1,2 m

082F1260

TWA-Z/NC
K ventilom AB-QM, 230 V, 50 Hz, 2 W, zatvore-
né bez napätia (NC) (on/off ), kábel 1,2 m

082F1266

TWA-Z/NO
K ventilom AB-QM, 230 V, 50 Hz, 2 W, otvore-
né bez napätia (NO) (on/off ), kábel 1,2 m

082F1264

ABNM-A5
K ventilom AB-QM, Log 24 V, AC 6,5mm, 10 V, 
zatvorené bez napätia (NC) (on/off)

082F1162

ABNM-A5
K ventilom AB-QM, Log 24 V, AC 6,5mm, 10 V, 
otvorené bez napätia (NO) (on/off )

082F1163

ABNM-A5
K ventilom AB-QM, Log 24 V, DC 6,5mm, 10 V, 
zatvorené bez napätia (NC) (on/off)

082F1166

ABNM-A5
K ventilom AB-QM, Log 24 V, DC 6,5mm, 10 V, 
otvorené bez napätia (NO) (on/off)

082F1167

ABNM-Z

Elektrický kábel k ABNM-Z, 1 m 082F1081

Elektrický kábel k ABNM-Z, 5 m 082F1082

Elektrický kábel k ABNM-Z, 10 m 082F1083

Typ Názov Kód

AMI 140
24 V, 50 Hz, 2-bodový, 12 s/mm, 200 N, zdvih 
5,5 mm (on/off )

082H8048

AMI 140
230 V, 50 Hz, 2-bodový, 12 s/mm, 200 N, zdvih 
5,5 mm (on/off )

082H8049

Termické pohony TWA-Z s ON/OFF reguláciou a ABNM-A5 s proporcionálnou 
reguláciou k ventilom AB-QM a AB-PM dimenzie DN10 až DN 32.

Elektrické pohony AMI 230 V/24 V, s 2-bodovou reguláciou, k ventilom AB-QM 
do rozmeru DN 32.
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Elektromotorické pohony NovoCon® S

Elektrické pohony AMV, AME 24V, k ventilom AB-QM

Typ Názov Kód

NovoCon S 
Digital & Hybrid

24V~, digitálny komunikačný jazyk BAC NET 
NS/ TP alebo ModBUS; diaľkové nastavovanie; 
monitoring prietoku a iné

003Z8504

NovoCon S 
CO6, Energy, I/O

24V~, digitálny komunikačný jazyk BAC NET 
NS/ TP nebo ModBUS; diaľkové nastavovanie; 
monitoring prietoku a energie

003Z8503

Typ Názov Kód

AMV 110 NL
24 V, 50 Hz, 3-bodový, 24 s/mm, 130 N, zdvih 
5,5 mm, 1,5 m kábel

082H8056

AMV 120 NL
24 V, 50 Hz, 3-bodový, 12 s/mm, 130 N, zdvih 
5 mm, 1,5 m kábel

082H8058

Typ Názov Kód

AME 110 NL
24V, 0(2)-10V, 24 s/mm, 130 N, zdvih 5 mm; 
1,5 m kábel

082H8057

AME 120 NL
24V, 0(2)-10V, 12 s/mm, 130 N, zdvih 5 mm; 
1,5 m kábel

082H8059

NovoCon® S je vysoko presný multi-funkčný pohon, špeciálne navrhnutý pre po-
užitie v kombinácii s tlakovo nezávislým vyvažovacím a regulačným ventilom.

Elektrické pohony AMV 24V, s 3-bodovou reguláciou, snímač zdvihu, k ventilom 
AB-QM do rozmeru DN 32.

Elektrické pohony AME 24V, s proporcionálnou reguláciou, snímač zdvihu, k venti-
lom AB-QM do rozmeru DN 32.

Typ Názov Kód

AME 435 QM  
DN 40 - DN 100

24 V, 50 Hz, 0(2)-10 V/ 0(4)-20 mA,  
7,5 -15 s/ mm, 400 N, ukazovateľ polohy 
ventilu, zdvih 20 mm

082H0171

AME 55 QM  
DN 125 - DN 150

24 V, 50 Hz, 0(2)-10 V/ 0(4)-20 mA, 8 s/mm, 
2 000 N, ukazovateľ polohy ventilu, zdvih 
40 mm

082H3078

AME 85 QM  
DN 200 - DN 250

24 V, 50 Hz, 0(2)-10 V/ 0(4)-20 mA, 8 s/mm, 
5 000 N, ukazovateľ polohy ventilu, zdvih 
40 mm

082G1453

Elektrické pohony AME-QM 24 V, s proporcionálnou reguláciou, k ventilom  
AB-QM do rozmeru DN 40 – DN 250.

Pre výber ďalších 3-bodových pružinových motorov žiadajte o pomoc pracovníkov Danfoss
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MTCV - Multifunkčný vyvažovací termostatický ventil pre cirkulačné systémy teplej vody

V cirkulačných potrubiach sa v minu-
losti používalo len statické vyvažovanie. 
Vzhľadom na to, že spotreba sa v cirku-
lačných potrubiach stále mení, správna 
teplota vody sa vedela zabezpečiť iba 
s veľkým množstvom vody a vysokou 
vstupnou teplotou. Takáto prevádzka 
prinášala so sebou značné tepelné 
straty.

Na riešenie takýchto problémov vyvinul 
Danfoss termostatické cirkulačné venti-
ly MTCV, pomocou ktorých dosiahneme 
harmonicky vyváženú sieť v každom 
prevádzkovom režime. V cirkulačných 
potrubiach preteká len také množstvo 
vody, aké je potrebné k tomu, aby 
sme udržali stálu teplotu cirkulačného 
potrubia.

Použitím ventilu – pri zaistení všetkého 
komfortu – sa cirkulačný prietok dá 
znížiť viac ako o 50 %, a tepelná strata 
systému môže byť o 30 % menšia.

Čerpadlo

Zdroj HMV
(napr. kotol, menic tepla alebo nádrž)

MTCV MTCV MTCV

Studená voda

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

sss

s

Typ Rozmer Pripojenie Kvs (m³/h) Teplota Kód

MTCV

15 ½” 1,5 (20 °C) 35-60 °C 003Z1515

20 ¾” 1,8 (20 °C) 35-60 °C 003Z1520

Termostatický dezinfekčný modul (DN15/DN20 65-75 °C 003Z2021

Teplomer (DN15/DN20) 003Z1023

Regulátor dezinfekčného procesu CCR2, 20 výstupov, 24V 003Z3851

Termopohon TWA-A (24 V AC, NC) 088H3110

Adaptér k termopohonu (DN15/DN20) 003Z1022

Adaptér pre tepelný snímač ESMB (DIN15/DN20) 003Z1024

MTCV automatický multifunkčný termostatický vyvažovací ventil pre reguláciu cirkulačných 
okruhov TV, v najnovšom prevedení s kuželkou z vysokoodolného polyméru POM-C, ktorý 
zvyšuje životnosť ventilu až dvojnásobne, s voliteľnou funkciou dezinfekcie.

Pre väčšie pohodlienižšia spotreba energie!
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

Statické vyvažovacie ventily MSV-BD

Typ Rozmer Pripojenie Kvs (m³/h) Menovitý tlak Kód

MSV-BD
s vnútorným 
závitom

15 LF Rp ½” 2,5 PN 20 003Z4000

15 Rp ½” 3,0 PN 20 003Z4001

20 Rp ¾” 6,0 PN 20 003Z4002

25 Rp 1” 9,5 PN 20 003Z4003

32 Rp 1 ¼” 18 PN 20 003Z4004

40 Rp 1 ½” 26 PN 20 003Z4005

50 Rp 2” 40 PN 20 003Z4006

MSV-BD
s vonkajším 
závitom

15 LF G ½” A 2,5 PN 20 003Z4100

15 G ½” A 3,0 PN 20 003Z4101

20 G ¾” A 6,0 PN 20 003Z4102

Uzatvárací ventil s predvoleným nastavením LENO™ MSV-BD, s otočnou meracou a vypúš-
ťacou stanicou. Prednastavenie je možné fixovať, nastaviteľná hodnota čitateľná z viacerých 
pozícií, odnímateľné ručné koliesko, otočná meracia a vypúšťacia stanica.
Max. dif. tlak (na ventile) 2,5 bar, prevádzková teplota -20 až 120 °C.

Statická regulácia sa používa pri systémoch 
s konštantným prietokom. Použitie static-
kých regulačných ventilov bolo typické aj 
pri tvorbe starších systémov, keď bola ešte 
energia lacná a automatické vyvažovanie 
ešte nebolo rozšírené.

Prevádzkové náklady staticky ovládaných 
systémov sú vyššie (náklady na prevádzku 
čerpadiel, cirkulačné tepelné straty), ako 
náklady moderných systémov s variabil-
ným prietokom. Vznik možných problémov 
s nežiadúcimi nadmernými prietokmi, ktoré 
môžu narušiť pocit komfortu.

Staticky regulované systémy vyžadujú väčší 
počet armatúr ako dynamický systém, preto 
sú investičné náklady vcelku vyššie. Práve 
preto sa dnes už takéto systémy neod-
porúčajú, takisto sa neodporúča statická 
regulácia pre dynamické systémy.

SZIVATTYÚ

Jednotky FAN-COIL (FCU)

HŰTŐ GERENDÁK

2 pásmový MCV

2 pásmový
MCV

2 pásmový
MCV

2 pásmový
MCV

2 pásmový
MCV

2 pásmový
MCV

2 pásmový MCV2 pásmový MCV

LK

Čerpadlo
Chladiace
zariadenie

MBV

MBV

MBV

MBV

MBV

MBV MBV MBV

MBV MBV

Vhodné šróbenia G ¾ na strane 11

X. Statické vyvažovacie ventily systému
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USV-I

MSV-F2

Typ Rozmer Pripojenie Kvs (m³/h) Menovitý tlak Kód

USV-I
s vnútorným 
závitom

15 Rp ½” 1,6 PN 16 003Z2141

20 Rp ¾” 2,5 PN 16 003Z2142

25 Rp 1” 4,0 PN 16 003Z2143

32 Rp 1 ¼” 6,3 PN 16 003Z2144

40 Rp 1 ½” 10 PN 16 003Z2145

50 Rp 2” 16 PN 16 003Z2155

USV-I
s vonkajším 
závitom

15 G ¾” A 1,6 PN 16 003Z2146

20 G 1” A 2,5 PN 16 003Z2147

25 G 1 ¼” A 4,0 PN 16 003Z2148

32 G 1 ½” A 6,3 PN 16 003Z2149

40 G 1 ¾” A 10 PN 16 003Z2150

50 G 2 ¼” A 16 PN 16 003Z2152

Manuálne nastaviteľný prietokový ventil typu USV-I, s funkciou uzatvárania a vypúšťania, 
s možnosťou merania. Montuje sa na prívodné potrubie. Vypúšťací ventil, možnosť pripojenia 
1 meracej vsuvky na vypúšťacom ventile, max. diferenčný tlak na ventile 1,5 bar, prevádzková 
teplota -20 až 120 °C.

Typ Rozmer Pripojenie Kvs (m³/h) Menovitý tlak Kód

MSV-F2
príruba

50 DN 50 53,8 PN 16 003Z1061

65 DN 65 93,4 PN 16 003Z1062

80 DN 80 122 PN 16 003Z1063

100 DN 100 200 PN 16 003Z1064

125 DN 125 304 PN 16 003Z1065

150 DN 150 401 PN 16 003Z1066

200 DN 200 685 PN 16 003Z1067

250 DN 250 952 PN 16 003Z1068

300 DN 300 1380 PN 16 003Z1069

350 DN 350 2046 PN 16 003Z1090

400 DN 400 2584 PN 16 003Z1091

MSV-F2 ventil pre ručné vyvažovanie, uzatvárací, meracie vsuvky, číselná škála nastavenia 
škrtenia, max. dif. tlak na (ventile) 1,5 bar, prevádzková teplota: -20 až 130 °C.
Ventil MSV-F2 je možné dodať aj v prevedení PN 25, prevádzková teplota -10 až 150 °C.
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

Príslušenstvo k ventilom ASV-P/PV, ASV-M/I, USV-M/I

Závitové koncovky k ventilom AB-QM, ASV-P/PV, ASV-M/I, USV-M/I

Privarovacie koncovky k ventilom AB-QM, ASV-P/PV, ASV-M/I, USV-M/I

Typ Rozmer ASV-P/PV ASV-M/I USV-M/I AB-QM

Obsah sady:  
1 ks hlavica
1 ks matica
1 ks ploché 
tesnenie

DN10 - - - 003Z0231

DN15 003Z0232 003Z0232 003Z0232 003Z0232

DN20 003Z0233 003Z0233 003Z0233 003Z0233

DN25 003Z0234 003Z0234 003Z0234 003Z0234

DN32 003Z0235 003Z0235 003Z0235 003Z0235

DN40 003Z0273 003Z0273 003Z0273 003Z0279

DN50 003Z0278 003Z0274 003Z0274 003Z0278

Typ Rozmer ASV-P/PV ASV-M/I USV-M/I AB-QM

Obsah sady:  
1 ks hlavica
1 ks matica
1 ks ploché 
tesnenie

DN10 - - - -

DN15 003Z0226 003Z0226 003Z0226 003Z0226

DN20 003Z0227 003Z0227 003Z0227 003Z0227

DN25 003Z0228 003Z0228 003Z0228 003Z0228

DN32 003Z0229 003Z0229 003Z0229 003Z0229

DN40 003Z0271 003Z0271 003Z0271 003Z0270

DN50 003Z0276 003Z0272 003Z0272 003Z0276

Typ Kód

Prípojka impulznej trubice BK redukcia Rp 1⁄16 - R ¼” 003L8151

Upchávka ASV-I, ASV-M k vrtu (diere) pre impulznú rúrku, 10 ks 003L8174

Sada meracích vsuviek k ventilom ASV-M 003L8145

Impulzná rúrka 1,5 m 003L8152

Impulzná rúrka 5 m 003L8153

Tesnenie impulznej rúrky, 10 ks 003L8175

Spoje so závitovými koncovkami Spoje s privarovacími koncovkami
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Typ Rozmer Pripojenie Kvs (m³/h) Teplota Kód

TVM-H
20 G 1” A 1,9 30-70 °C 003Z1120

25 G 1 ¼” A 3,0 30-70 °C 003Z1127

TVM-W
20 G 1” A 2,1 30-70 °C 003Z3145

25 G 1 ¼” A 3,3 30-70 °C 003Z3146

Termostatický zmiešavací ventil TVM. Max. diferenčný tlak: 5 bar, T max: 100 °C,  
stab. teplota + / - 3 °C. Pre vykurovaciu techniku TVM-H,
TVM-W na využitie pre teplú úžitkovú vodu (napr. ochrana proti obareniu).

Typ Rozmer Pripojenie Kvs (m³/h) Δp Kód

AVDO 
rohový, 2x 
vnútorný 
závit

15 ½” 2,39 5-50 kPa 003L6002

20 ¾” 3,58 5-50 kPa 003L6007

25 1” 5,98 5-50 kPa 003L6012

AVDO roho-
vý, vnútorný 
závit + von-
kajší závit

15 ½” 2,39 5-50 kPa 003L6003

20 ¾” 3,58 5-50 kPa 003L6008

25 1” 5,98 5-50 kPa 003L6013

AVDO pria-
my, vnútorný 
závit + von-
kajší závit

15 ½” 2,39 5-50 kPa 003L6018

20 ¾” 3,58 5-50 kPa 003L6023

25 1” 5,98 5-50 kPa 003L6028

AVDO 
priamy, 2x 
vonkajší 
závit

15 ½” 2,39 5-50 kPa 003L6020

20 ¾” 3,58 5-50 kPa 003L6025

25 1” 5,98 5-50 kPa 003L6030

Prepúšťací ventil typ AVDO. S dvoma vnútornými závitmi, teplota vody max. 120 °C.

Typ Rozmer Pripojenie Kvs (m³/h) Menovitý tlak Kód

MSV-S
s vnútorným 
závitom

15 Rp ½” 3,0 PN 16 003Z4011

20 Rp ¾” 6,6 PN 16 003Z4012

25 Rp 1” 9,5 PN 16 003Z4013

32 Rp 1 ¼” 18 PN 16 003Z4014

40 Rp 1 ½” 26 PN 16 003Z4015

50 Rp 2” 40 PN 16 003Z4016

s vonkajším 
závitom

15 G ½” A 3,0 PN 16 003Z4111

20 G ¾” A 6,6 PN 16 003Z4112

Pripojovacia skrutka ASV na pripojenie impulznej trubice k vypúšťaciemu otvoru 
ventilu MSV-S

003Z0109

LENO™ MSV-S vysokokapacitný guľový ventil zo skupiny LENO™, s napúšťaním/vypúšťaním a roz-
sahom prevádzkovej teploty od -20 °C do 120 °C, s možnosťou pripojenia impulznej rúrky 
k ASV-P/PV.

XI. Ostatné armatúry

Vhodné šróbenia G ¾ na strane 11.



SonoSelect 10 a SonoSafe 10
Danfoss SonoSelect 10 a SonoSafe 10 sú kompaktné ultrazvukové merače energií, 
ktoré slúžia na meranie spotreby energie vo vykurovacích aplikáciách pre potreby 
fakturácie. Merače sú navrhnuté na diaľkové odčítanie (AMR). Merače energií pozo-
stávajú z ultrazvukového snímača prietoku, dvojice snímačov teploty Pt1000 a počí-
tadla s integrovanými obvodmi na meranie teploty a výpočet prietoku a energie.

SonoMeter 30
Danfoss SonoMeter 30 je rad ultrazvu-
kových kompaktných meračov ener-
gií, ktoré slúžia na meranie spotreby 
energie vo vykurovacích a chladiacich 
aplikáciách pre potreby fakturácie. 
Merače sú navrhnuté na diaľkové 
odčítanie (AMR). Merače energií 
SonoMeter 30 pozostávajú z ultrazvu-
kového snímača prietoku, dvojice 
snímačov teploty Pt500 a počítadla s 
integrovanými obvodmi na meranie 
teploty, výpočet prietoku a energie.

XII. Merače energií
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Ultrazvukové merače energií - Rozsah prietoku 0,6m3/h až 6,0 m3/h

Ultrazvukové merače energií - rozsah 0,6 m3/h až 60 m3/h
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Špecifické vlastnosti SonoSelect 10 SonoSafe 10

Batérie Životnosť batérie je 16 + 1 rokov Životnosť batérie je 10 + 1 rokov

Flexibilita
Prívod a spiatočku možno nakonfigurovať 
lokálne. Merné jednotky je možné nakonfigu-
rovať lokálne

Bezpečnosť

Monitor nedovolenej manipulácie spustí 
v prípade otvorenia merača neoprávnenou 
osobou alarm. Diagnostická funkcia na za-
bezpečenie dôvernosti meraných údajov

SonoApp

Nástroj pre montážnych pracovníkov (ná-
vody a konfigurácie napr. AMR, impulzného 
vstupu, jednotiek, prívodného / vratného 
potrubia)

Merací cyklus
Prietok: 0,5 s (SonoSelect 10), 2 s (SonoSafe 10)
Energia: 0,5 s (SonoSelect 10), 2 s (SonoSafe 10)
Teplota: 4 s (SonoSelect 10), 10 s (SonoSafe 10)

Charakteristické vlastnosti

-  K dispozícii s menovitou prietokovou 
rýchlosťou qp 0,6, 1,5, 2,5, 3,5, 6,0, 10,0, 
15,0, 25,0, 40,0 a 60,0 m³/h

-  Diaľkové odčítanie cez M-Bus, rádio 
OMS 868 MHz, RS-485 Modbus RTU, 
pulzný výstup alebo optické rozhranie



XIII. Bytové výmenníkové stanice
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Termix VMTD-F-B

EvoFlat FSS s kompletnou izoláciou

EvoFlat je kompaktná bytová výmenníková stanica s jednoduchou obsluhou. 
EvoFlat je zvlášť vhodná do dvojrúrkových systémov v obytných budovách, ktoré 
sú zásobované zo sekundárne pripojeného systému centrálneho zásobovania 
teplom, zo systému blokového vykurovania alebo z centrálne umiestnenej bloko-
vej kotolne.

Termix VMTD-F-B
je kompletné riešenie so zabudovaným ohrievačom vody a s regulátorom diferenčného tlaku vykur. systému. Termix  
VMTD-F-B je priama stanica, vhodná pre byty, decentralizované systémy, rodinné domy (jedno a viac generačné) až do 7 
bytových jednotiek.

Typ
Výkon

TÚV
kW

Prívod
primár. strana

°C

Spiatočka
primár. strana

°C

SV/
TÚV
°C

Úbytok tlaku
primár. strana

kPa

Objemový prietok
sekundár. strana

l/h

VMTD-F-B
33 60 20 10/45 25 810

40 70 20 10/50 25 903

VMTD-F-B
50 60 20 10/45 40 1228

58 70 20 10/50 40 1247

VMTD-F-B
65 60 20 10/45 35 1597

75 70 20 10/50 35 1612

VMTD-F-B
68 60 20 10/45 30 1653

80 70 20 10/50 30 1722

Typ
Výkon

TÚV
kW

Teplota
primárna 

strana
°C

Teplota
sekundárna 

strana
°C

Objemový 
prietok

primárna 
strana

l/h

Objemový 
prietok

sekundárna 
strana

l/h

Úbytok 
tlaku

primárna 
strana
*kPa

1 37 65/19,1 10/45 707 910 16

1 37 65/22,4 10/50 762 796 18

2 45 65/17,6 10/45 833 1106 18

2 45 65/20,6 10/50 890 968 21

3 55,5 65/14 10/45 950 1365 41

3 53 65/15,8 10/50 950 1140 41

3 42 55/16,3 10/45 950 1033 41

3 33,7 50/19,1 10/45 950 829 41

G1 37 65/25 10/45 850 910 25

G1 37 60/28 10/50 865 796 30



Jednotka DSA WALL je určená na použitie vo vysokoparametrových sieťach 
diaľkového vykurovania. Je vhodná pre vykurovanie jednogeneračných a viac-
generačných domov a komerčných alebo priemyselných budov.

Výmenníkové stanice Red Frame sú optimálne nakonfigurované osvedčenými 
riadiacimi prvkami na základe doporučení spoločnosti Danfoss a sú vhodné pre 
väčšinu typových aplikácií.

Odovzdávacia stanica DSA WALL

Domová stanica RED FRAME
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XIV. Odovzdávacie stanice tepla a komponenty pre CZT

 � Domová stanica DSA WALL je tlakovo nezávislá pre vykurovanie alebo 
podlahové vykurovanie a ohrev teplej vody

 � Vhodná pre vykurovanie samostatných i bytových domov, komerčných 
a priemyselných budov

 � Rozsah výkonu až do 145 kW kúrenia / 120 kW teplá voda *
 � Vyhovuje viac ako 90% všetkých technických požiadaviek na pripojenie 

typických sietí centrálneho zásobovania teplom

Výhody domovej stanice RED FRAME:
 � Vopred definované riešenie rozmerov modulárneho rámu a pokyny pre 

montáž
 � Použitie komponentov a regulačných prvkov vyrábaných a doporuče-

ných spoločnosťou Danfoss
 � Garantované dodacie lehoty
 � Optimálny návrh s garanciou funkčnosti
 � Veľké výkonové rozsahy
 � Riešenie na mieru
 � Rozsah tlaku: PN16, 25, (40) bar
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Doskové tepelné výmenníky SONDEX® sú výmenníky novej generácie, ktoré spĺňajú všetky individuálne požiadavky na energe-
tickú účinnosť a extrémne vysoký výkon.
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Doskové tepelné výmenníky SONDEX

Skladané
doskové tepelné
výmenníky
• Štandardné doskové 

tepelné výmenníky
• Polozvárané doskové 

tepelné výmenníky
• Free Flow doskové 

tepelné výmenníky
• Celonerezové doskové 

tepelné výmenníky
• Výparníky
• Kondenzátory

Zvárané
doskové tepelné
výmenníky
• Celozvárané doskové 

tepelné výmenníky
• SPS (Sondex Plate and 

Shell)
• SondBlock
• Špirálové tepelné 

výmenníky

Spájkované
tepelné
výmenníky
• Šípovitá geometria
• Micro Plate geometria

Zariadenia na
úpravu morskej
vody na pitnú
• Jednostupňové preve-

denie
• Multistupňové preve-

denie

Etážová rozdeľovacia jednotka TDU.3

Etážová rozdeľovacia jednotka TDU.3 je určená pre dvojrúrkové horizontálne 
vykurovacie systémy a realizuje funkcie pripojenia, merania, regulácie a rozdeľovania.

Etážovú rozdeľovaciu jednotku TDU.3 možno ľahko montovať na stenu a pripájať na 
vzostupné potrubie vykurovacieho systému. Horizontálne vykurovacie systémy jed-
notlivých bytov  sa  pripájajú na vetvy rozdeľovacej jednotky. Konštrukcia jednotky 
TDU.3 poskytuje komfortný prístup ku všetkým prvkom a tak zjednodušuje nasta-
venie bytového vykurovacieho systému. Jednotku TDU.3 možno voliteľne objednať 
namontovanú v kovovej skrinke, dodávanej ako príslušenstvo.



Rad doskových tepelných výmenníkov XB meďou spájkovaných je určený na použitie v systémoch centrálneho zásobovania 
teplom (CZT) a centrálneho zásobovania chladom (CZCH). Rozsah zahŕňa viacero rozdielne dimenzovaných teplovýmenných 
dosiek, vďaka čomu možno vybrať optimálny tepelný výmenník pre rôzne druhy použitia.

Regulátor Danfoss ECL Comfort bol vyvinutý špeciálne pre výmenníkové stanice Danfoss. Poskytuje jednoduchú a efektívnu 
možnosť regulácie vášho systému vykurovania a prípravy teplej pitnej vody v jednej alebo vo viacerých budovách. Váš systém 
môžete riadiť priamo pomocou vášho smartfónu, on-line cez ECL Portal alebo prostredníctvom maximálne intuitívneho rozhra-
nia regulátora.
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Spájkované tepelné výmenníky XB

Elektronický regulátor ECL Comfort
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Hlavné technické údaje
-  Min. teplota -10 ° C, max. teplota +180 ° C
- Max. pracovný tlak 25 bar
-  Prúdiace médium  

CZT: cirkul. voda / voda s glykolom do 
50% 
CZCH:  voda s etylénom, propylén-glyko-

lom, roztok vody s etanolom a iné 
vhodné médiá na prenos tepla

ECL Comfort 210 ECL Comfort 3101 regulátor na všetko Regulátor ECL 
Comfort je jasná voľba, pretože je 
vhodný pre všetky typické aplikácie 
systémov CZT a mikrosiete.

Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888
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Ventily Danfoss JIP™ s redukovaným otvorom

Ventily Danfoss JIP™ s redukovaným otvorom

Cenníky Tepelná technika

66

Guľové ventily Danfoss JIP™ so svojimi vlastnosťami predstavujú špičkové a unikátne riešenie na trhu guľových ventilov.  
V systéme vytvárajú sekcie a používajú sa počas údržby iných výrobkov.

Všetky Cenníky výrobkov Danfoss divízie Tepelná technika nájdete na našej interne-
tovej stránke www.danfoss.sk pod odkazom Dokumentácia a Cenníky alebo si ich 
môžete stiahnuť do vášho inteligentného telefónu prostredníctvom QR kódu vľavo.

OVLÁDANIE Rukoväť L
Pohon so závitovkovou

prevodovkou
Rukoväť L

Pohon so závitovkovou
prevodovkou

TYP prírubový (FF) navarovací (WW)

DN 15-50 65-200 65-500 15-50 65-200 65-600

PN 40 16 25 16 25 40 25 25

OVLÁDANIE Rukoväť L Rukoväť T Rukoväť L Rukoväť T Rukoväť L

TYP
prírubový /

navarovací (FW)
vnútorný závit (II) vnútorný závit / navarovací (IW)

DN 15-50 65-200 15-25 15-50 15-25 15-50

PN 40 16 25 40 40 40 40



OVLÁDANIE Rukoväť L Pohon so závit.
prevodovkou Rukoväť L Pohon so závit.

prevodovkou Rukoväť L

TYP prírubový s plným otvorom (FF) navarovací s plným otvorom (WW) prírubový /
navarovací (FW)

DN 15-50 65-150 150-400 15-50 65-150 50-400 15-50 65-150

PN 40 16 25 16 25 40 25 25 40 16 25

OVLÁDANIE Šesťhran Rukoväť L

TYP
navarovací / vonkajší závit
+ uzatváracia krytka (WE)

navarovací / vonkajší závit
+ uzatváracia krytka (WE)

DN 15-50 15-25

PN 40 40
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Danfoss Product store je nový systém, v ktorom môžete vyhľadávať a objednávať 
výrobky z výrobkovej rady Chladenie, Tepelná technika a Priemyselná automatizácia. 
Výrobok vyhľadajte pomocou lupy v hornej časti stránky alebo prostredníctvom 
katalógu a ak ho chcete objednať, pridajte ho do košíka kliknutím na dolné tlačidlo 
Pridať do košíka. Tento systém je k dispozícii na internetovej stránke:  
https://store.danfoss.com/sk/sk alebo ho nájdete stiahnutím QR kódu po pravej 
strane.

Ventily Danfoss JIP™ s plným otvorom

Vypúšťacie ventily Danfoss JIP™

Danfoss Product store

Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888
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Regulačné ventily s elektrickým pohonom

POHONY Elektrické pohony pre systémy centrálneho zásobovania teplom

Typ

AMV(E) 
655

AMV(E) 
658 SU/SD 

AMV(E) 
659 SD

AMV(E) 
33

AMV(E) 
30

AMV(E) 
23(SU)

AMV(E) 
20

AMV(E) 
13(SU)

AMV(E) 
10

AMV 
150(AS)

AME 
855

Napätie 24 V ~ / js ~ / js ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Napätie 230 V ~ / js ~ / js ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

3-bodová regulácia AMV AMV AMV AMV AMV AMV AMV AMV AMV áno

Modulovaná regulácia AME AME AME AME AME AME AME AME nie AME

Bezpečnostná funkcia nie áno áno (SD) nie áno (SU/SD) nie áno (SU/SD) nie nie nie

Rýchlosť (s/mm) 2 alebo 6 2 alebo 6 3 3 15 15 14 14 24 2

VENTILY

Sila/krútiaci moment 2000 N 2000 N 450 N 450 N 450 N 450 N 300 N 300 N 250 N 15 000 N

Zdvih (mm) 50 50 10 10 10 10 5,5 5,5 5 80

PN 
(bar)

Tepl. (°C) Typ
Prí-

poje
DN

Zdvih 
(mm)

Kvs / Q 
(m3/h)

dP 4)  
(bar)

dP 4)  
(bar)

dP 4) 
(bar)

dP 4) 
(bar)

dP 4)  
(bar)

dP 4) 
(bar)

dP 4)  
(bar)

dP 4)  
(bar)

dP 4)  
(bar)

dP 4)  
(bar)

16 2-130
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VS 2 15-25 4-5 0,25-4 10 10 10 10 10 (DN15) 10 (DN15) 10 (DN15)

25 2-150 VM 2 15-50 5-10 0,25-25 16-25 16-25 16-25 16-25
16-25  

(DN15-25)

16-25  

(DN15-25)

25 2-150 VB 2 15-50 5-10 0,25-40 16 16 16 16
16  

(DN15-20)

16  

(DN15-20)

25 2(-10)-200 VFS 2 15-100 15-40 0,4-145
1,5-4,5  

(DN65-100)

1,5-4,5  

(DN65-100)

16 2(-10)-150 VFM 2 65-250 30-50 63-900 3-8

16 2-120 AHQM 2 15-100 5-15 0,035-38
4  

(DN15-32)

4  

(DN15-32)

16, 25 2-150 AVQM 2 15-50 5-10 0,015-15 12-20 12-20
23:

12-20
12-20

12-20 

(DN15)

12-20  

(DN15)

12-20  

(DN15)

16, 25 2-150 AFQM 2 40-250 8-27 2,2-420
15-20  

(DN65-125)

15-20  

(DN65-125)

16 2-120

H
V

A
C

VZ 2/3/4 15-20 5,5 0,25-4
13 SU: 

2,5-3,5

16 2-120 VZL 2/3/4 15-20 2,8

0,25-3,5  

(A-AB),  

0,25-2,5  

(B-AB)

13 SU:  

1-2,5

16 2(-10)-130 VRB 2/3 15-50 10-15 0,63-40

16 2(-10)-130 VRG 2/3 15-50 10-15 0,63-40

6 2(-10)-120 VL 2/3 15-100 10-30 0,63-145
0,3-1  

(DN100)

0,3-1  

(DN100)

16
2(-10)-

130/200 3)
VF 2/3 15-300 10-80 0,63-1350

 0,5-1,5  

(2-cestný +  

miešanie) /  

0,3-0,5  

(rozdeľovanie)  

(DN 100-150)

1,5-3,7  

(2-cestný + 

miešanie) /  

1-2  

(rozdeľovanie) 

(DN200-300)

16 2(-10)-120 AB-QM S 2 15-32 2,25-4,5 0,03-3,2 4 4

16 2(-10)-120
AB-QM 

M/L/XL
2 40-250 10-27 7,5-370

4  

(DN125-150)

4  

(DN125-150)

1) H - tlačidlo ručného ovládania 

2) Áno – s batériami AM-PBU 25

3) 2(-10)-130 až po rozmery DN 100;  
2(-10)-150 od DN 125-150

4) toto je všeobecný prehľad: podrobné údaje dP 
cez rôzne DN nájdete v Údajovom liste

5) toto je 2-bodová regulácia

6) hybridná verzia: modulovaná a BACnet MS/TP  
digitálna verzia: iba BACnet MS/TP

7) odporúča sa verzia QM
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Regulačné ventily s elektrickým pohonom

Pohony pre HVAC

AMV(E)  

685

AMV(E) 

85(QM)/86

AMV(E)  

55(QM)/56

AMV(E) 

435(QM)

AMV(E) 

438 SU

AMV(E)  

35

AMV(E)  

25 (SU/SD)

AMV(E) 

130(H)/140(H) 1) TWA-ZL/Z ABN A5 ABNM
AMV/E 

110NL

AMI 

140 5) NovoCon

~ / js ~ ~ ~ / js ~ ~ ~ ~ ~ / js ~ / js ~ / js ~ ~ ~ / js

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ nie nie ~ nie

AMV AMV AMV AMV AMV AMV AMV AMV nie nie nie áno nie nie

AME AME AME AME AME AME AME AME nie nie áno áno nie áno 6)

nie 2) nie 2) nie áno SU nie áno (SU/SD) nie nie áno áno nie nie nie

8 / 3 8 / 4 15 alebo 7,5 15 3 11 / 15 24 / 12 asi 60 30 30 24 / 12 12 24 / 3

5000 N 5000 N 2000 N / 1500 N 400 N 450 N 600 N 1000 N / 450 N 200 N 90 95 95 130 200 90

80 40 40 20 15 15 15 5,5 2,8 5 5 / 6,5 5,5 5,5 7

dP 4)  

(bar)

dP 4)  

(bar)

dP 4)  

(bar)

dP 4)  

(bar)

dP 4) 

(bar)

dP 4)  

(bar)

dP 4)  

(bar)

dP 4)  

(bar)

dP 4)  

(bar)

dP 4) 

(bar)

dP 4) 

(bar)

dP 4) 

(bar)

dP 4) 

(bar)

dP 4) 

(bar)

5-13  

(DN65-100)

1,5-4,5 / 1-3  

(DN65-100)

2-25  

(DN15-50)

25:  

3-25 (DN15-50) 

 25 SU/SD:  

0,5-22 (DN15-50)

5-10  

(DN150-250)

4  

(DN-100)

25 SU/SD:  

4 (D40-100)  

(iba verzia SD)

4  

(DN15-32)

10-12  

(DN150-250)

15-16  

(PN 16; DN65-125)

2,5-3,5

1-2,5 1-2,5 1-2,5

4 (2-cestný + miešanie) /  

1 (rozdeľovanie)

4 (2-cestný + miešanie) /  

1 (rozdeľovanie)

55:  

1  

(2-cestný +  

miešanie) /  

0,3  

(rozdeľovanie)  

(DN 100)

2,5-4  

(2-cestný +  

miešanie) / 

0,6-1  

(rozdeľovanie) 

(DN15-80)

4  

(2-cestný +  

miešanie) /  

1  

(rozdeľovanie)  

(DN 15-80)

0,8-2,3  

(2-cestný +  

miešanie) /  

0,7-1,5  

(rozdeľovanie)

1,5-3  

(2-cestný +  

miešanie) /  

0,6  

(rozdeľovanie) 

(DN 125-150)

55: 0,5-1,5  

(2-cestný + miešanie)  

/ 0,3-0,5 (rozdeľovanie); 

56:  

1 (2-cestný + miešanie) / 

0,3 (rozdeľovanie)  

(DN 100-150)

2,5-4  

(2-cestný +  

miešanie) /  

0,6-1  

(rozdeľovanie) 

(DN15-80)

4  

(2-cestný +  

miešanie) / 1  

(rozdeľovanie)  

(DN 15-50)

4 4 4 4 4 4 4

4  

(DN200-250)

4  

(DN200-250) 7)

4  

(DN125-150) 7)

4  

(DN40-100) 7)

25SU/SD:

4  

(DN40-100)

Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888
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POHONY 

PRE  

KLAPKY

POHONY PRE KLAPKY - bez vratnej pružiny POHONY PRE KLAPKY - s vratnou pružinou

Typ
AMD 
210

AMD 
220

AMD 
310

AMD 
320

AMD 
420

AMD 
510

AMD 
520

AMD 
610

AMD 
620

AMD 
710

AMD 
720

AMD 
810

AMD 
820

AMD 
113

AMD 
123

AMD 
213

AMD 
223

AMD 
413

AMD 
423

AMD 
613

AMD 
623

Napätie 24 V ~ / js ~ / js ~ / js ~ / js ~ / js ~ / js ~ / js ~ / js ~ / js ~ / js ~ / js ~ / js ~ / js ~ / js ~ / js ~ / js ~ / js ~ / js ~ / js ~ / js ~ / js

Napätie 230 V ~ / js nie ~ / js nie nie ~ / js nie ~ / js nie ~ / js nie ~ / js nie ~ / js nie ~ / js nie ~ / js nie ~ / js nie

2/3-bodová regulácia áno 5) nie áno 5) nie nie áno 5) nie áno 5) nie áno 5) nie áno 5) nie 2-bodová nie 2-bodová nie 2-bodová nie 2-bodová nie

Modulovaná 

regulácia
nie áno nie áno áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno

Bezpečnostná funkcia nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie áno áno áno áno áno áno áno áno

Rýchlosť (s/90°)

60-120 100 60-120 60-120 100 
alebo 
150 6)

60-120 
alebo 
150 6)

100 
alebo 
150 6)

150 150 150 150 150 150 40/20 7) 100/20 7) 75/20 7 100/20 7) 75/20 7 150/20 
7)

150/20 7) 150/20 
7)

Krútiaci moment (Nm) 5 5 8 8 10 15 15 20 20 30 30 40 40 3 3 5 5 10 10 20 20

Pomocný prepínač 1 8) 1 8) 1 8) 1 8) 1 8) 1 8) 1 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8)

5)  v závislosti od pripojenia
6)  v prípade pomocného prepínača platí nižšia rýchlosť
7)  prevádzková rýchlosť/rýchlosť s bezpečnostnou funkciou
8)  voliteľný

POHONY Pohon pre systémy centrálneho vykurovania

Pohon AMZ 112 Pohon AMZ 113 AMB 162 AMB 182

Napätie 24 V ~ ~ ~  a ~ / js ~  a ~ / js

Napätie 230 V ~ ~ ~ ~

Regulácia 2-bodová 2-bodová 3-bodová/modulovaná 3-bodová/modulovaná

Bezpečnostná funkcia nie nie nie nie

Rýchlosť (s/90°) 30, 60 2) 30, 60 2) 15, 30, 60, 90,120, 480 1) 60, 90, 120, 240 1)

Krútiaci moment (Nm) 5, 10 3) 5, 15 3) 5 Nm 10 alebo 15 Nm

VENTILY
Pomocný prepínač áno áno áno (voliteľný) áno (voliteľný)

Uhol otáčania 90° 90° 90° 90°

PN 
(bar)

Teplota  
(°C)

Typ Prípoje DN Uhol 
otáčania 

(°)

Kvs 
(m3/h)

dP1)  
(bar)

dP1)  
(bar)

dP1)  
(bar)

dP1)  
(bar)

10 2 - 110
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HRB 3/4 15 - 50

90

0,4 - 40
2 (rozdeľovanie) / 

1 (miešanie)
2 (rozdeľovanie) / 

1 (miešanie)

6 2 - 110 HRE 3/4 15 - 50 6,3 - 40 1 1

6 2 - 110 HFE 3 20 - 150 12 - 400 0,5 0,5

40 -20…1304)

Ventil 
AMZ 
112

2

15 17 6 6

20 41 6 6

25 70 6 6

32 121 6 6

25 -20…1304)

40 200 6 6

50 292 6 6

40 -20…1304)

Ventil 
AMZ 
113

3

15 17 6 6

20 41 6 6

25 70 6 6

32 121 6 6

1)   toto je všeobecný prehľad: podrobné údaje dP cez rôzne DN a rýchlosti nájdete v Údajovom liste
2)  verzia 30s  sa používa s 5 Nm – AMZ 112 až do DN 25 a AMZ 113 až do DN 25 – Verzia 60s sa používa s 10/15 Nm – AMZ 112 DN 32-50 a AMZ 113 DN 32
3)   5 Nm len pre AMZ 112 DN 15-32 a AMZ 113 DN 15-25 – 10 Nm len pre AMZ 112 DN 32-50 – 15 Nm len pre AMZ 113 DN 32
4)   táto informácia platí len pre ventil: pre získanie údajov o minimálnej teplote k výrobkom AMZ112/113 kontaktujte, prosím, spoločnosť Danfoss

Komponenty pre centrálne zásobovanie teplom (CZT)
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ASV-P/PV SPRIEVODCA NASTAVENÍM

Montáž

Nastavenie

Preplachovanie

ASV-PV treba namontovať do spätného po-
trubia s prietokom v smere šípky na ventile. 
Partnerské ventily (ASV-M/BD) treba namon-
tovať do prívodného potrubia s prietokom 
v smere šípky na ventile. Impulznú rúrku 
treba namontovať medzi partnerský ventil 
a ASV-PV.
Impulzná rúrka by sa mala pred pripojením
k ASV-PV prepláchnuť v smere od prívodné-
ho potrubia.
Vďaka malým montážnym rozmerom je in-
štalácia ASV jednoduchá aj vo veľmi obme-
dzenom priestore. Uhol 90°medzi všetkými 
obslužnými prvkami a prípojmi (uzatváranie, 
vypúšťanie, nastavovanie, meranie) umož-
ňuje pohodlný prístup pri každej montážnej 
polohe.

Vypúšťanie
Odtokovú prípojku na ASV-PV alebo ASV-BD 
je možné použiť na vypúšťanie vody a plne-
nie vodou.
Pri vypúšťaní cez ventil ASV-BD použite 
tento postup:
1.  Zatvorte otvorenú testovaciu koncovku.
2. Odstráňte impulznú rúrku.
3.  Demontujte hadicovú prípojku.
4.  Pripojte príslušenstvo odtokovej prípojky 

(obj.číslo 003Z4096 alebo 003Z4097).
5.  Modrá testovacia koncovka otvorí výstup, 

zatiaľ čo červená testovacia koncovka 
otvorí vstup. Nepoužite viac ako max. 3 
otáčky. Odtokovú prípojku a testovacie 
koncovky možno otáčať do ľubovoľnej 
polohy.

Nastavenie Δp
Nastavenie diferenčného tlaku možno 
jednoducho zmeniť pomocou nastavovacej 
stupnice, čo šetrí čas počas údržby systému. 
Požadovaný diferenčný tlak sa nastavuje 
nasledovne:

1. Odblokujte nastavenie q.
2.  Nastavte požadovanú hodnotu nastave-

nia otočením stupnice w.
3.  Zablokujte nastavenie v požadovanej 

polohe e.

Prednastavenie z výrobného závodu

Rozsah nastavenia ∆p (kPa) kPa

5 - 25 10

20 - 60 30

① ② ③
Kliknutie

Kliknutie

+

−

Δp

Ventily ASV-PV umožňujú prepláchnuť sys-
tém z prívodného potrubia. Pri preplachova-
ní systému postupujte nasledovne:
1. Systém musí byť naplnený vodou.
2.  Odmontujte uzatváraciu hlavicu q a osa-

ďte preplachovacie príslušenstvo w (obj. 
číslo 003Z7850) na navádzaciu pružinu 
ventilu ASV-PV.

3.  Pred prepláchnutím systému preplacho-
vacie príslušenstvo rukou otočte v smere 
hodinových ručičiek do koncovej polohy 
e

Poznámka: Pred namontovaním prepla-

chovacieho príslušenstva musí byť systém 

naplnený vodou, aby sa zaistilo, že diferenčný 

tlak nie je vyšší ako 5 barov.

4.  Prepláchnutie systému by sa malo 
vykonať

v smere šípky na tele ventilu.
5.  Po prepláchnutí systému otočte príslu-

šenstvo proti smeru hodinových ručičiek 
do počiatočnej polohy.

003Z7850

DN 32 – 50 DN 15 – 25

q w e

Kliknutie
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Telefonické informácie o produkte: +421 232 441 888

10 %100 % ≠

h h+ 2 mm, DN 10-20

h+ 4 mm, DN 25-32

① ② ④③

Prednastavenie DN10-32
Vypočítaný prietok môže byť jednodu-
cho nastavený bez použitia špeciálnych 
nástrojov.
Na účely zmeny predvoleného nastavenia 
(nastavenie z výroby je 100 %) vykonajte 
nižšie uvedené štyri kroky:

q  Odstráňte modrú ochrannú krytku alebo 
pripevnený pohon.

w  Zdvihnite sivý indikačný krúžok.

e  Otočte ho (pre zníženie prietoku ním 
otáčajte v smere hodinových ručičiek) 
do polohy nového predvoleného nasta-
venia.

  Zatlačte sivý indikačný krúžok späť 
do blokovanej polohy. Po kliknutí je 
prednastavenie zablokované.

Stupnica prednastavenia ukazuje hodno-
tu od 100 % prietoku po 0 %. Otočením 
doprava (v smere hodinových ručičiek) 
sa hodnota prietoku zníži, kým otočením 
doľava (proti smeru hodinových ručičiek) 
sa zvýši.
Ak je ventil DN 15, potom je nominálny 
prietok = 450 l/h =100 % prednastavenie. 
Ak chcete nastaviť prietok 270 l/h, musíte 
nastaviť hodnotu: 270/450 = 60 %.
Danfoss odporúča prednastavenie/prietok 
od 20 do 100 %. Základné prednastavenie 
z výroby je 100 %.

Prednastavenie DN40-100

Prednastavenie DN125-250

AB-QM - SPRIEVODCA NASTAVENÍM

42 mm

+

–

+

–

Poznámka: 1 otočka = 10 %

Poznámka: 1 otočka = 5 %
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MSV-BD - SPRIEVODCA NASTAVENÍM

13 mm

max. 3

DN R1/R2 (mm)

15 86/67

20 89/69

25 91/71

32 118/84

40 118/84

50 124/90

1 5

2
3

4

Upevnenie
Pred upevnením ventilu skontrolujte, či je systém 
potrubia čistý a:
1.  ventil je možné otáčať v uhle 360°(v prípade 

použitia potrubia so závitom).
2.  ventil je upevnený v súlade so šípkou určujú-

cou smer toku.

Odstránenie páky
1. Nastavte páku do polohy 0.0.
2. Uvoľnite zablokovanie nastavenia (zelené).
3. Odskrutkujte spojovaciu maticu.

Kalibrácia páky
Pred opätovným upevnením sa uistite, že páka je 
nastavená do polohy 0.0.
Pre ventily DN 15 – 20 s vonkajším závitom spo-
ločnosť Danfoss ponúka celý rad kompresných 
spojok pre oceľové, medené a PEX potrubia.

Uzatvorenie
Ak chcete uzatvoriť ventil, páka sa musí zatlačiť 
nadol.
Funkcia uzatvorenia využíva guľový ventil, takže 
na úplné uzavretie ventilu stačí iba 90-stupňové 
otočenie.
Okienko ukazovateľa zobrazuje aktuálne nasta-
venie:
• červená = uzavreté
• biela = otvorené

Vypúšťanie
V záujme zabezpečenia praktickej prevádzky je 
možné vypúšťací kohútik otočiť o 360°.

Potrubie systému je možné vypustiť selektívne: 
Otvorením červenej skúšobnej zátky sa vypustí 
prívodové potrubie ventilu.

Otvorením modrej skúšobnej zátky sa vypustíte 
potrubie na výstupnej strane ventilu.

Nastavenie a ochrana nastavenia 
Ventil je vybavený funkciou predvoleného 
nastavenia na nastavenie/úpravu prietokových 
hodnôt.

Požadovaný prietok sa nastavuje v 5 krokoch:

1.  V otvorenej polohe pomocou zelenej páčky 
alebo 3 mm imbusového kľúča uvoľnite 
zablokovanie.

2. Páka sa automaticky uvoľní.

3. Teraz je možné nastaviť vypočítanú hodnotu.

4.  Nastavenie sa zablokuje zatlačením páky, kým 
nezacvakne na svoje miesto.

5.  Nastavenie je možné chrániť pomocou pásika 
podľa obrázka.



Tlakovo nezávislé regulačné ventily (PICV) Danfoss zmenili spôsob regulácie koncových jednotiek v systémoch 
vykurovania, vetrania a klimatizácie (HVAC). Teraz s hrdosťou uvádzame jeho nástupcu AB-QM 4.0. Je lepší z každého 
možného hľadiska.

Vytvorili sme tlakovo nezávislý regulačný ventil.
Teraz znova definujeme jeho hodnotu.

Hydraulické vyváženie a regulácia | AB-QM 4.0

Tlakovo nezávislý ventil



Inžiniering HVAC 4.0
pre inteligentné budovy
Digitalizácia mení spôsob nášho života, práce a správania. V dôsledku toho 
sa mení aj spôsob riadenia systémov VVK (HVAC). Trend k vývoju inteligent-
ných budov mení aj požiadavky na systémy vykurovania a/alebo chladenia. 
Na úplné využitie nových technológií je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým 
splniť najprv základné požiadavky; hydraulický systém budovy musí byť dobre 
vyvážený a regulovaný.
Danfoss AB-QM 4.0 je predpokladom pre HVAC 4.0 v inteligentných budovách. 
Je to kompletne novo navrhnutý tlakovo nezávislý regulačný ventil (PICV) 
pre koncové jednotky ako ventilátorové konvektory, chladené stropy a dosko-
vé tepelné výmenníky. Je to stále jedinečná 100%- ná autorita ventilu AB-QM 
100% s najlepšími regulačnými vlastnosťami vo svojej triede. Avšak na novo 
sme definovali hodnotu v štyroch rôznych oblastiach:

Viditeľná stupnica nastavenia 
pri namontovanom pohone

Indikátor prietoku  
v l/h a gal/min

Najväčší rozsah prietoku  
pre hodnotu DN

Teleso ventilu DN 15-32 
pre PN25

Konštrukcia odolná voči  
opotrebovaniu a zaneseniu

Presné meranie prietoku

Špecifikácia 
a inštalácia

Spoľahlivosť  
a robustnosť

Komunikatívnosť  
a dáta

Náklady na prevádzku  
a návratnosť investície

Najlepšia voľba, ak chcete 
vyhrať výberové konanie

Najlepšia voľba pre dlho-
dobú vynikajúcu kvalitu

Najlepšia voľba ak chcete 
komunikatívnosť a dáta

Najlepšia voľba pre malé 
prevádzkové náklady

•  Najlepšie regulačné vlastnosti 
pre nastavenie prietoku  
10-100% vo svojej triede

• Presné meranie prietoku
•  Modely s / bez meracích 

vsuviek
•  Modely s vnútorným alebo 

vonkajším závitom
•  Obojsmerné plnenie a prepla-

chovanie
•  Modely BIM a služby 
• Centrá podpory návrhu

•  Najlepšia spoľahlivosť a ro-
bustnosť vo svojej triede

•  Konštrukcia odolná voči opo-
trebovaniu a zaneseniu

•  Najväčšia úspešnosť v testoch 
životnosti

•  Predĺžená záručná doba 
na projekty

•  Vhodnosť pre vysoko presný 
digitálny pohon Danfoss 
NovoCon® S

•  Komunikácia prostredníctvom 
BACnet alebo Modbus

•  Integrácia do BMS /Plug & play
•  Diaľkové uvedenie do pre- 

vádzky, nastavenie prietoku 
a preplachovanie

•  Zber údajov zo systému HVAC
•  Prediktívna údržba. Rôzne alar-

my na rýchlu detekciu chýb

• Nižšie náklady na inštaláciu
• Kratšia doba odovzdávania
•  Najlepší užívateľský komfort 

pri najnižšej spotrebe energie
•  Najlepšia efektívnosť systému 

HVAC

Kliknite na link:  
https://youtu.be/s_HWw-5dU5E 
alebo zadajte do vyhľadávača:
“Danfoss AB-QM 4.0“ 
a pozrite si naše inšpiračné 
videoDanfoss spol. s r. o.

Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
Tel: + 421 232 441 888 E-mail: zakaznickyservis@danfoss.com
Danfoss nezodpovedá za prípadné chyby v katalógoch, brožúrkach či iných tlačivách. Danfoss si vyhradzuje právo upraviť svoje produkty bez upozornenia. Týka sa to aj produktov, 
ktoré sú už objednané, za predpokladu, že úpravy možno urobiť bez toho, aby potom bolo potrebné meniť aj predtým dohodnuté parametre.
Všetky obchodné značky v tomto materiáli sú majetkom daných podnikov. Danfoss a všetky logotypy Danfoss sú chránenými obchodnými značkami Danfoss A/S. Všetky práva 
sú vyhradené.
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