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Preco je dodlezita regulacia systému vykurovania?

V dnesnej dobe je najcastejsim spdsobom vykurovania systém vykurovania pomo-
cou radiatorov, ktory sa pouzitim spravnych armatir méze stat velmi Uspornym

a komfortnym. Aby sme docielili pocit komfortnosti, musime sa ale postarat nielen
o regulaciu teploty, ale aj o hydraulické vyregulovanie.

Casto sa nevenuje patri¢na pozornost vyregulovaniu vykurovacieho systému a na
radidtory sa montuju iba ventily na ru¢né ovlddanie. Nemyslf sa na to, Ze tento
spdsob (ne) reguldcie sa neskdr negativne prejavi vo vyuctovani za kdrenie: udet-
rené peniaze nenamontovanim termostatickych ventilov sa viacndsobne prejavia
vo vyUctovani za kdrenie, nehovoriac o chybajicom pocite komfortu a studenych
alebo prekurenych miestnostiach.

Vyregulovanim sustavy sa vydavky na kurenie daju podstatne znizit. Termostatické ventily st vhodné nielen do no-
vych vykurovacich systémov, ale daju sa namontovat aj do tych existujucich.

Kupelha

Spalna

Predsien

rve

Ako sa znizia vase Gcty za karenie s termostatickymi ventilmi?

Uspora energie vyplyva z toho, Ze termostaticky ventil pusti do radiatora iba tolko
energie, kolko je potrebné na dosiahnutie poZadovanej teploty, vyuZijuc teplo odo-
vzdané varenim, kUpanim sa, osobami, ktoré sa zdrzuju v miestnosti alebo sine¢nym
Ziarenim prichadzajucim zvonku. Termostatickymi ventilmi sa da docielit udrziavanie
réznych tepldt v réznych miestnostiach alebo znizenie nocnej teploty.

Vedeli ste, Ze prvy termostaticky ventil vyrobil Danfoss?

Prvy radiatorovy termostaticky ventil uzrel svetlo sveta v roku 1943. Danfoss taktiez
patentoval hlavicu so $pecidlnou plynovou napliou, vdaka ktorej termostatické
hlavice typu RA 2000 reaguju rychlejsie na zmeny teploty v miestnosti ako akékol-
vek iné termostatické hlavice, ¢im zabezpeluju maximalnu Usporu energie a pocit
vysokého pohodlia.

Izbova teplota

Pozadovana teplota

Izbova teplota

Pozadovana teplota

Pouzitim klasickych termostatickych hlavic sa poZzadovana teplota Rychlejsia reakcia na zmenu teploty pri termostatickych hlaviciach
v miestnosti dosiahne pomalsie, naplf vinovca reaguje na zmeny Danfoss RA2000 obmedzuje prekurovanie a znizuje spotrebu ener-
teploty s urcitym oneskorenim. i

gie.
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Kolko energie na vykurovanie sa da usetrit?

Na zadklade praktickych skdsenosti vieme, Ze hydraulicky dobre regulovany systém,
vybaveny termostatickymi radidtorovymi ventilmi, oproti neregulovanym systémom
spotrebuje 0 20-25 % menej energie, ¢ize naklady na kdpu termostatickych ventilov
sa nam mozu vratit uz za 1-2 vykurovacie sezony. Uspora vo vydavkoch za vykurova-
nie pocas 20-25 ro¢nej zivotnosti ventilov je velmi vyznamna.

Co znamena hydraulicka regulacia?

V dvojriurkovych vykurovacich systémoch ku kazdému radidtoru prichadza voda rov-
nakej teploty. Tym padom, teplotny vykon radiatorov je zavisly od mnoZzstva vody,
ktoré do nich prichadza. Ked sa nepostardme o hydraulickd regulaciu, ¢ize neza-
bezpecime, aby sa do radiatorov dostalo primerané mnozstvo vody, tak sa radidtory
neohrievaju rovnomerne a teplo neodovzdaju spravnym spdsobom. Vzdalujic sa
od zdroja tepla bude v rozvode prudit menej a menej vody.

e e

Hydraulickd regulacia radidtorov s ventilmi Danfoss typu RA-N je velmi jednoducha
arychla.

Ak vykoname prednastavenie na kazdom radiatore v systéme podla hydraulického
prepoctu, dostaneme Uplne vyvazenu hydraulickd sustavu.

Co znamena vyvazovanie ventilmi?

Chybajuca hydraulicka regulacia pri rozsiahlych vykuro-
vacich sustavach, skladajucich sa z mnoZstva radidtorov
(kancelarske budovy, panelové a iné domy s mnoZstvom
bytov), méze viest k vacsim problémom. KedZe voda prudi
vzdy smerom, kde sa nachadza najmensi odpor, méZe sa
stat, Ze v jednej polovici domu kurit bude, ale v druhej nie.

Aby sme sa tomuto problému vyhli, musime sa
postarat, aby v zloZitej sieti potrubia vykurovacia voda
prudila vzdy spravnym smerom a v spravnom mnoz-
stve. Na riedenie tohto problému su uréené vyvazo-
vacie ventily. Ich Ulohou je, aby v danej ¢asti potrubia
urcili sprédvne mnozstvo a tlak prudiacej vody.

Rozsah prednastavenia

Ryska prednastavenia

ventily, Srébenia

7
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Termostatickeé radidtoro



Il. Termostatickeé radiatorové ventily, srobenia

- Armatury k radiatorom s bo¢nym pripojenim

benia
O
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Termostaticka hlavica Termostaticky ventil Vratné Srobenie
ACEl Podla teploty miestnosti re- Reguluje prietok vykurovacej  SIUzi na pripojenie vratnej
NADNAAARAAN » guluje mnozstvo vykurovacej  vody cez ventil. 8. strana vetvy k vykurovaciemu telesu
9 vody, ktord sa dostane do 11. strana

radidtora. 18. strana

- Dynamicky ventil

Termostatické ventily

RA-DV je rada tlakovo nezavislych radidtorovych ventilov,
ktoré su urcené pre pouZitie v dvojrdrkovych vykurovacich
systémoch spolo¢ne so vsetkymi typmi termostatickych
hlavic s pripojenim Danfoss RA.

9. strana

Termostatické radidtorové ventily,

- Armatury pre radiatory so zabudovanym ventilom
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ANANAAN NG Termostaticka hlavica Integrovany Srébenie pre radiatory
- Podla teploty miestnosti termostaticky ventil so zabudovanym ventilom
8 reguluje mnozstvo vykuro- Reguluje prietok vykurovacej  S|(Zi na pripojenie privod-
vacej vody, ktord sa dostane  vody cez ventil. ného i vratného potrubia.
23 do radidtora. 18. strana 10. strana 12. strana

- Armatury pre radiatory s integrovanym ventilom

Dynamické radiatorové Srébenie RLV-KDV
pre radiatory s integrovanym regulatorom diferen¢ného
tlaku.

10. strana
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Rohovy ventil

Priamy ventil

UK rohovy ventil

Uhlovy ventil pravy

Uhlovy ventil lavy

Rohovy ventil

Priamy ventil

UK rohovy ventil

Uhlovy ventil pravy

Uhlovy ventil lavy

Ventily typu RA-N

S prednastavenim, pre dvojrurkové
teplovodné sustavy s ndtenym obe-
hom, v poniklovanom prevedenti

Typ
RA-N 10

RA-N 15
RA-N 20
RA-N 25
RA-N 10
RA-N 15
RA-N 20
RA-N 25
RA-N 10
RA-N 15
RA-N 20

RA-N 10
RA-N 15
RA-N 10

RA-N 15

Rozmer
3/8 "
"
34"

17
%"
n"
E

1"
3%"
"

34"

EA

1"

3"

1"

fisesi==

Kv (m3/h)
0,04-0,56
0,04-0,73
0,10-1,04
0,10-1,04
0,04-0,56
0,04-0,73
0,10-1,04
0,10-1,04
0,04-0,56
0,04-0,73
0,16-0,80

0,04-0,56
0,04-0,73
0,04-0,56

0,04-0,73

Kod
013G0011
013G0013
013G0015
013G0037
013G0012
013G0014
013G0016
013G0038
013G0151
013G0153
013G0155

013G0231

013G0233

013G0232

013G0234

Ventily typu RA-N s prednastavenim, pre dvojrurkové teplovodné sustavy s nu-
tenym obehom, v poniklovanom prevedent.

Pripoj potrubia 3/4” vonkayjsi zavit.

U@
D
e

Typ

RA-N 15

RA-N 15

RA-N 15

RA-N 15

RA-N 15

Rozmer

%"

%"

%"

%"

%"

Kv (m3/h)

0,04-0,73

0,04-0,73

0,04-0,73

0,04-0,73

0,04-0,73

Kod

013G4201

013G4202

013G4203

013G4204

013G4205

ventily, Srobenia
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o 7

Termostatické radidtorové ventily, Srobenia
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Rohovy ventil

Priamy ventil
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cou radidtorovou pripojkou.

Typ Rozmer

W RA-N 15 v

%m RA-N 15 V"

raditoro

radigtoro

Kv (m3/h)

0,04-0,73

0,04-0,73

50 samotesniacoy
VOU pripojkou

So Samotesnijacoy
VOu pripojkoy

RA-N s prednastavenim, pre dvojrurkové teplovodné sustavy s nitenym obe-
hom, v poniklovanom prevedeni, s pripojenim priemeru 15 mm, so samotesnia-

Kod

013G3237

013G3238

RA-NCX s prednastavenim, pre dvojrirkové teplovodné sustavy s ndtenym obe-
hom, v chrémovom prevedeni, so samotesniacou radidtorovou pripojkou.

Typ Rozmer K, (m*/h) Kod
Rohovy ventil -i’f'c-'l;ﬁ RA-NCX 15 n" 0,04-0,73 013G4247
Priamy ventil "i'/‘{" f:ﬁ RA-NCX 15 %" 0,04-0,73 013G4248
-

Uhlovy ventil pravy .-"{"' "‘ﬁ' RA-NCX 15 " 0,04-0,73 013G4239

8 8

L1 Pl

Uhlovy ventil lavy Uige RA-NCX 15 A" 0,04-0,73 013G4240

af}

B Ventil RA-G
RA-G s vysokou hodnotou K,, uréeny pre gravitacné alebo jednorurkové susta-
vy v poniklovanom prevedeni.
Typ Rozmer K, (m*/h) Kod

/ =N RA-G 15 A" 2,06 013G1676

. . ..
Rohovy ventil (%\E _ r-7 RA-G 20 74 2,20 013G1678
Y RA-G 25 1 2,41 013G1680
« RA-G 15 %" 1,63 013G1675

o .

Priamy ventil VLE’ .W“Jf\' RA-G 20 3" 2,06 013G1677
o2 i RA-G 25 1" 2,27 013G1679
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Rohovy ventil

Priamy ventil

UK rohovy ventil

Uhlovy ventil pravy

Uhlovy ventil lavy

Ventily typu RA-DV

S prednastavenim, pre dvojrurkové
teplovodné sustavy s ndtenym obe-
hom, v poniklovanom preveden.

Typ
RA-DV 10

RA-DV 15
RA-DV 20
RA-DV 10
RA-DV 15
RA-DV 20
RA-DV 10
RA-DV 15

RA-DV 10
RA-DV 15
RA-DV 10

RA-DV 15

Rozmer
34"
1"
34"

3"

1 2"

3"

1 /2 ”

3"

%"

fisesi==

Kv (m3/h)
0,02-0,135
0,02-0,135
0,02-0,135
0,02-0,135
0,02-0,135
0,02-0,135
0,02-0,135
0,02-0,135

0,02-0,135
0,02-0,135
0,02-0,135

0,02-0,135

detooL™ [l

Kod
013G7711
013G7713
013G7715
013G7712
013G7714
013G7716
013G7709
013G7710

013G7717

013G7719

013G7718

013G7720

dP tool™

» Kontrola tlaku overovanim
tlakovej straty na ventile

» VnajvzdialenejSom bode dP
min 10 kPa

1a

ybeni

Sro

vé ventily,
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Termostatické radidtoro
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Priamy ventil

B srobenie RLV-KDV

RA integrované ventily

s prednastavenim, pre vykurovacie sUstavy s nitenym obehom.

Typ Rozmer
1"
Vogel&Noot,
Cosmo-Nova
"
DEG (Dunaferr) %"
DiaNorm
Purmo 1"

K, (m*/h)

0,14-0,87

0,04-0,37

0,14-0,87

0,14-0,87

Kod

013G7360

013G7361

013G7380

013G7180

Vysoka hodnota Kv

RA-C s vysokou hodnotou Kv, s moznostou prednastavenia, pre chladiace a vy-

kurovacie systémy, vonkajsi zdvit.

Typ Rozmer
RA-C 15 "
RA-C 20 3"

K, (m*/h)

0,3-0,9
Kys: 1,2

0,3-0,9
Kys: 3,3

Kod

013G3094

013G3096

RLV-KDV dynamické srobenie pre vykurovacie telesa (tzv. H-kus s integrovanym

reguldtorom dif. tlaku)

Typ Rozmer
RLV-KDV - priame pravé a lavé "G
RLV-KDV - rohové pravé %L"1G
RLV-KDV - rohové favé %"1G
RLV-KDV - priame pravé a lavé %" AG
RLV-KDV - rohové pravé %" AG
RLV-KDV - rohové favé %" AG

K, (m*/h)
3/4" AG
3/4" AG
3/4" AG
3/4" AG
3/4" AG
3/4" AG

Kéd
013G7870
013G7871
013G7872
013G7873
013G7874
013G7875
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Srobenie RLV-S [

o
RLV-S radidtorové srébenie prednastavi-
telné, s uzatvaranim, poniklované
i | S
S
()
e}
o
& n RLV-S 10 %" 0,15-1,5 003L0122 &K
O N
Priame w RLV-S 15 V" 0,2-2,2 003L0124 =
L]
RLV-S 20 %" 0,2-2,2 003L0126 S
. S
@;F u\ ) RLV-S 10 %" 0,15-1,5 003L0121 @
L " ¥ ‘p}
Rohoveé & 4 RLV-S 15 7 0,2-2,2 003L0123
RLV-S 20 %" 0,2-2,2 003L0125

o 7

Termostatické radidtoro

RLV-S radiatorové srébenie prednastavitelné, s uzatvaranim, poniklované. Pripo-
jenie k radiatoru: 12", pripojenie k ststave: vonkayjsi zdvit 34"

Typ Rozmer K, (m*/h) Kod
. ‘&”’ L W
Priame E“’;,],‘ RLV-S 15 %"A 0,2-2,2 003L0354
Rohové \%Y RLV-S 15 %"A 0,2-2,2 003L0353

Srébenie RLV -

RLV radiatorové Srébenie prednastavitelné, s uzatvaranim a vypustanim, ponik-
lované.

Typ Rozmer K, (m*/h) Kod
RLV 10 %" 0,1-1,8 003L0142
RLV 15 1" 0,1-2,5 003L0144
Priame RLV 20 W 0,230 003L0146
@‘i‘\, RLV 10 %" 0,1-1,8 003L0141
Rohové g‘/’ RLV 15 %" 0,1-2,5 003L0143
‘ﬁ RLV 20 %" 0,2-3,0 003L0145

RLV radiatorové Srébenie prednastavitelné, s uzatvaranim a vypustanim, poniklo-
vané. Pripojenie k radidtoru: V2", pripojenie k sustave: vonkayjsi zdvit 34"

Typ Rozmer K, (m*/h) Kéd
Priame RLV 15 34"A 0,1-2,5 003L0364
Rohové RLV 15 ¥%"A 0,1-2,5 003L0363



- Srébenie RLV

So samotesnig\co'u‘l( .
radiatorovou pripojko

A5
) o )\ RLV radidtorové srdbenie prednastavitelné, s uzatvaranim a vypustanim, poniklo-
el %\' vang, pripojenie PRESS FIT, so samotesniacou radiatorovou pripojkou.
S - (PP
s N
(\7)
:8 Typ Rozmer K, (m*/h) Kod
& Priame (Cai RLV V" 01-2,5 00311824
N -

%‘ Rohové v RLV 1" 0,1-2,5 003L1825
<
g
g prevedenie chrém sO $a-

% i3 u
| USROG motesniacou radidtorotd
pripojkou

o 7

Termostatickeé radidtoro

prevedenie k dizajnovym radidtorom, pochrémované, so samotesniacou radidtorovou

% n‘E{\ . pripojkou.

,@ RLV-CX radidtorové Srébenie prednastavitelné, s uzatvaranim a vypustanim. Exkluzivne

.f'r‘;"’“"-' . Typ Rozmer K, (m?/h) Kod
Priame Ly P RLV-CX vy 0,1-25 00310274
) ¢ - #‘ R
Rohové y z\& RLV-CX " 0,1-2,5 003L0273

- Srébenie RLV-KS

RLV-KS srébenie k radidtorom so zabu-
dovanym ventilom, prednastavitelné,
uzatvdracie, pre dvojrarkovu sustavu,
poniklované, rozostup pripojov 50 mm.
Pripojenie radidtora 2" alebo %"

Typ Rozmer Kéd
. & @. RLV-KS R%"-G 34" 1,3 003L0222
Priame o= Q,
- RLV-KS G34"-G3%" 1,3 003L0223
=y i“ RLV-KS R¥%"-G 34" 1,3 003L0220
Rohové & ,g}
,?' - RLV-KS G3a4"-G3%" 1,3 003L0221

K

RLV-K srébenie k radidtorom so zabudovanym ventilom, prednastavitelné,
uzatvdracie, s moznostou vypuUstania pre jedno aj dvojrirkovd sustavu, poniklo-
vané, rozostup pripojov 50 mm. Pripojenie radiatora 2" alebo 34"

Typ Rozmer K, (m*/h) Kod
RLV-K R¥%"-G 34" 1,4 003L0282
Priame ;
= RLV-K G34"-G3n" 1,4 003L0283
RLV-K R¥%"-G 34" 1,4 003L0280
Rohové
RLV-K G3a"-G3%" 14 003L0281
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Zverné spojky pre kombinované plast-hlinikové rarky (AL-PEX) -

Typ

RA-N 15, RA-UN 15,
RLV 15,RA 15/6

RLV-K/KD/KS
RA15/6
FHV

RA-C15

Prakticka a esteticka:

Rozmer

G

G3%"

Zvernd spojka Danfoss 013G4176
na pripojenie plast-hlinikovej rdrky

Rozmer rarky

14x2,0
16x2,0
14x2,0
15x2,5
16x2,0
16x2,25

18x2,0

Kod

013G4174

013G4176

013G4184

013G4185

013G4186

013G4187

013G4188

2 16x2,0.
Zverné spojky pre plastové potrubia (PEX) -
- ‘o Typ Rozmer Rozmer rirky Kéd
W §§ 4 RA-N 15, 14x2,0 013G4144
~— & RLV 15, G
4y RA 15/6 15%2,5 013G4147
14x2,0 013G4154
16x 2,0 013G4156
- A
k7 e 17x2,0 013G4162
RLV-K/KD/KS
=" 18x2,0 013G4158
L\ RA 15/6
G 20x2,0 013G4160
FHV
15x2,5 013G4155
RA-C 15
18x2,5 013G4159
16x1,5 013G4157
16x2,2 013G4163

° 7

Termostatické radidtorové ventily, Srobenia
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Termostatické radidtorové ventily, Srobenia

- Zverné spojky pre medené a presné ocelové rarky

Typ Rozmer Rozmer rarky Kéd
RA-N 10, ) 10 013G4100
G¥%
RLV 10 12 013G4102
8 013G4108
10 013G4110
RA-N15, 12 013G4112
RLV 15, G
RA 15/6 14 013G4114
15 013G4115
16 013G4116
10 013G4120
_ 12 013G4122
g A RLV-K/KD/KS 14 013G4124
.3 oy RA 15/6 R %"
e ¢ FHV,RA-C 15 15 013G4125
16 013G4126
18 013G4128
N P 18 013U0134
— 7 R1”

RA-C 20, VMT 22 013U0135

@
- R 14" 28 013U0140

- Napustacia a vypustacia armatura s R3/4” pripojenim na hadicu ku Sr6beniam RLV a RLV-K

Vypustanie srobenim RLV:

Rozmer Kod

G 3" 003L0152
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Termické pohony TWA -

Typ Nazov

TWA-A/NC K ventilom RA 2000, 230V, 50 Hz, 2 W, zatvo-

‘ rené bez napatia (NC)

K ventilom RA 2000, 230V, 50 Hz, 2 W, otvore-
g, TWA-A/NO né bez napatia (NO)

Aatar g

— veaa. ° i -
~ :/ . TWA-A/NC K )/entllom RA 2000, 24V, 50 Hz, 2 W, zatvore
e l’/ né bez napdtia (NC)

K ventilom RA 2000, 24V, 50 Hz, 2 W, otvore-

TWA-A/NO né bez napitia (NO)
K ventilom s pripojenim M30x1,5, 230V,
‘ TWA-A/NC 50 Hz, 3 W, zatvorené bez napatia (NC)
——
L 3 K ventil ipojenim M30x1,5, 230V,
_ > § TWA-A/NO ventilom s pripojenim x1,5, ,
:_3«# fdd . ) e ey
%f /f 50 Hz, 3 W, otvorené bez napatia (NO)
' K ventilom s pripojenim M30x1,5, 24V, 50 Hz,
‘ TWA-K/NC 3 W, zatvorené bez napatia (NC)
) K ventilom s pripojenim M30x1,5, 24V, 50 Hz,
TWA-K/NO 3 W, otvorené bez napatia (NO)
Montaz TWA-A/NC
—

Montaz TWA-K/NC

Praktické riesenie:

Kombinacia ventilov TWA-A + RA-N
sa da poutit aj na ovladanie radiato-
rového kurenia.

Danfoss
88H177.10

Kéd

088H3112

088H3113

088H3110

088H3111

088H3142

088H3143

088H3140

088H3141

° 7

Termostatické radidtorové ventily, Srobenia



l1l. Termostatické hlavice

Danfoss termostaticka hlavica ECO™ s Bluetooth technoldgiou

Danfoss Eco™ vam umozZnuje UpInd kontrolu
nad ovladanim vasich vykurovacich telies a je per-
fektnym riesenim pre mensi byt ¢i dom.

Funkcie a charakteristiky:
- tyzdnové programovanie
- protimrazova ochrana

- funkcia,dovolenka”

- funkcia,otvorené okno”

- funkcia rozhybania ventilu
- podsvieteny displej

- oceneny dizajn

Termostatické hlavice

Kvapalinové termostatické hlavice

...::. Jednoducha montaz
y Zapadkové upevnenie

Ku kazdému ventilu
typuRA

Regulovatelna teplota
Nastavitelné
hodnoty

Ochrana proti kradezi

Plynové termostatické hlavice

Mimoriadne rychly
reak¢ny cas: ~ 9 minut!

Dlhsia Zivotnost

oproti termostatickym
hlaviciam plnenym kva-
palinou

LX X

Regulovatelha teplota
Nastavitelné
hodnoty

oo Vo vyrobe
je otestovany

kazdy jeden kus




Danfoss Smart Heating
Jednoducha cesta k inteligentnému vykurovaniu

Pre vacsie pohodlie a vyssiu usporu energie

Danfoss Eco™ - with Bluetooth technology®

vam umoznuje Uplnu kontrolu nad ovlddanim vasich vykuro-
vacich telies pomocou technoldgie Bluetooth a je perfektnym
riesenim pre byt ¢i mensi dom.

= Programovatelny komfort, ktory sa prispdsobi vasmu den-
nému rozvrhu - ¢i uz ste doma, vonku alebo spite.

= Ovladanie jednotlivych radidtorov prostrednictvom mobil-
nej aplikacie Danfoss Eco™.

= Technoldgia Bluetooth: programujte kazdu hlavicu
Danfoss Eco™ na vzdialenost az 10 m.

= Manualna funkcia termostatickej hlavice s oto¢nym telom
a rieenim Plug-and-Play umoznuje jednoducht vymenu
a rychly prechod na inteligentné vykurovanie.

Hlavica Danfoss Eco™ — with Bluetooth technology® -

Typ Nazov Rozsah (°C) Kéd

Autondmna elektronickd programovatelna
Danfoss Eco™ — with termostatickd hlavica s moznostou nastave-
Bluetooth technology® nia pomocou aplikacie v chytrom teleféne
(adaptéry na RA-N a M30x1,5).

6...28 014G1001

Najjednoduchsi spésob ako doma usetrit energiu je jednodu-
cho obmedzit vykurovanie, ked ho préve nepotrebujete. Cas,
ktory travite mimo domova ¢i spankom, vém ponuka dokona-
lU prilezZitost na usetrenie penazi za vykurovanie bez toho, aby
ste pohli prstom.

Vdaka nasmu radu inovativnych riesenf inteligentného
vykurovania Danfoss je vylepsenie klimy vo vasom interiéri

spojené s Usporou penazi za energiu ovela jednoduchsie nez
kedykolvek predtym. Nase rieSenia vdm umoznuju prevziat
pInu kontrolu nad vykurovanim vasho domova, a to vdaka
intuitivnym mobilnym aplikdcidm, pomocou ktorych mézete
planovat vykurovanie v rytme svojho kazdodenného Zivota.

www.danfoss.sk




Termostatické hlavice

- Termostaticka hlavica typ RAE

s

sl
Typ
RAE 5054
RAE 5154
RAE 5056

RAE hlavice su plnené Specidlnou kvapalinou. So zdpadkovym upevnenim.
Obmedzenie na teplotny rozsah alebo na fixnu teplotu, ochrana proti kradezi,
pripojitelné ku kazdému ventilu typu RA a k radidtorom so vstavanym ventilom
Danfoss. Teplotny rozsah: 8-28 °C.

Prevedenie Pripojenie Kéd

Zabudovany snimac¢, ochrana proti mrazu, . .
so zapadkovym

limitované alebo fixné nastavenie, ochrana . 013G5054
o upevnenim

proti kradezi.

Zabudovany snimac¢, ochrana proti mrazu, li- 5o zépadkowym

mitované alebo fixné nastavenie s moznostou P vy 013G5154

s . AR upevnenim

Uplného uzatvorenia, ochrana proti kradezi.

Externy snima¢, ochrana proti mrazu, limito- 5o zapadkovym

vané alebo fixné nastavenie, ochrana proti P Y 013G5056

(s upevnenim
kradezi. P

B Termostaticka hlavica typ RAE-K a RAE-H

4
N

o

%)

i
%'3 |

-

Typ
. \
g5y RAE-K 5034
RAE-K 5134
r\
) RAE-H 5035

s >

3

RAE-K a RAE-H su termostatické hlavice plnené Specidlnou kvapalinou. Moznost
nastavenia teplotného rozsahu alebo nastavenie na fixnu teplotu, pripojenie
zavitom M30x1,5 a M28x1,5, pripojitelné k radidtorom so vstavanymi ventilmi
vyrobcov Korad, Korado, Purmo, Kermi, atd’

Prevedenie Pripojenie Kéd

;apudova,ny snlmfa\c, ?chrana prptl mrazu, M 30x1.5 013G5034
limitované alebo fixné nastavenie teploty.
Zabudovany snimag¢, ochrana proti mrazu, li-
mitované alebo fixné nastavenie s moznostou M 30x1,5 013G5134
Uplného uzatvorenia.

Zabudovany snimac¢, ochrana proti mrazu,

limitované alebo fixné nastavenie teploty. M 28x1,5 013G5035

- Termostaticka hlavica typ RAS-CK

Typ

PANDA
RAS-CK

PANDA (RAS-CK) je termostatickd hlavica. So zabudovanym snimacom, pripo-
jenie k ventilom so zavitom M30x1,5 a k radidtorom so vstavanym ventilom napr.
Korad, Korado, Kermi, Purmo, Dia Norm, atd.

Prevedenie Pripojenie Kéd

Zabudovany snimag¢, ochrana proti
mrazu, obmedzené alebo pevné na- M 30x1,5 013G5025
stavenie, teplotny rozsah: 5-28°C.



Telefonické informéacie o produkte: +421 232 441 888

Termostatické hlavice typ RA 2000 -

-
= ".‘,\/ RA 2000 su termostatické hlavice plnené plynom. So zépadkovym upevnenim.
™ Limitovany teplotny rozsah alebo fixné nastavenie, ochrana proti krddezi, pripoji-
_ telné ku kazdému ventilu typu RA a k radidtorom so vstavanym ventilom Danfoss,
¢ ako napr. Vogel & Noot, De Longhi, Buderus, Dunaferr, atd.
Typ Prevedenie Rozsah (°C) Kéd

Zabudovany snimac¢, ochrana proti mrazu,
RA 2944 limitovatelné alebo fixné nastavenie, ochrana 5..26 013G2944
proti kradezi.

Externy snimac¢, ochrana proti mrazu, limito-

RA 2992 vatelné alebo fixné nastavenie, ochrana proti 5..26 013G2992
kradezi.
RA 2996 Zabudovany snimag, fixné miniméalne nasta- 596 01362996

venie 16 °C.

Termostatické hlavice typ RA2920 - vyhotovenie pre verejné priestory -

. Odolnj proti
Poskodeniy 3 kradezj

Typ Prevedenie Rozsah (°C) Kéd

Zabudovany snimac¢, ochrana proti mrazu,
RA 2920 zosilnené prevedenie, ochrana proti posko- 5..26 013G2920
deniu, limitovatelné alebo fixné nastavenie.

Externy snimac, ochrana proti mrazu, zosil-
RA 2922 nené prevedenie, ochrana proti poskodeniu, 5..26 013G2922
limitovatelné alebo fixné nastavenie.

Rohovy adaptér RA -

(///>h///>\ Prevedenie Kéd

\ Rohovy adaptér pre integrované ventily so za-

I
’ ! / dkovs . 013G1350
) padkovym upevnenim
‘ Rohovy adaptér pre integrované ventily
so zavitom M30x1,5 a hlavice so zdpadkovym 013G1360

upevnenim

Termostatické hlavice



Termostatické hlavice

RA manudlna hlavica je pripojitelnd ku kazdému ventilu typu RA a k radidtorom
s integrovanym ventilom Danfoss.

Typ Prevedenie Kéd

RA 5002 Manuaélna hlavica k RA-N, RA-G, RA-C 013G5002

Manualna hlavica pre ventily s pripojenim

RA 5003 M30x1,5

013G5003

- Prvky dialkového nastavenia typ RA 5060

Typ Prevedenie Rozsah (°C) Kéd

Termostatickd hlavica s dialkovym nastave-
nim, ochrana proti mrazu, limitovatelné alebo

RA 5062 . . . . < 8...28 013G5062
fixné nastavenie, da sa namontovat na kazdy
druh ventilu RA. S kapilarnou trubkou 2 m.
Termostatickd hlavica s dialkovym nastave-

RA 5065 n.|m,,ochrana protl rnrazu, Ilmltovat.elne alveb,o 8. 28 013G5065
fixné nastavenie, d4 sa namontovat na kazdy
druh ventilu RA. S kapilarnou trubkou 5 m.
Termostatickd hlavica s dialkovym nastave-

RA 5068 le,,ochrana protl rnrazu, I|m|tovat'elne alveblo 3 28 013G8564
fixné nastavenie, d4 sa namontovat na kazdy
druh ventilu. S kapilarnou trubkou 8 m.

- Termostaticka hlavica RTD typ RA 2000
Typ Prevedenie Rozsah (°C) Kéd
RA 2945 Zabudovany snimag¢, ochrana proti mrazu, 5 26 013G2945

limitovatelné alebo fixné nastavenie.
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Rady pre ulah{enie vyberu typu termostatickej hlavice -

Radidtor umiestnili pri rovnej stene,
nie vo vyklenku, ani pod parapetnou
doskou?

ANO

5 B

Je vzdialenost spojovacej osi vykurova-
cieho telesa od vonkajsej bo¢nej hrany
vykurovacieho telesa vacsia ako 8 cm?

ANO

5 B

Je vzdialenost medzi parapetnou
doskou a vykurovacim telesom vacsia
ako externy snimac 20 cm?

ANO

5 B

Je vzdialenost medzi parapetnou
doskou a vykurovacim telesom mensia

ako 10 cm? )
ANO

NIE I:
ANO

7 P

Termostaticka hlavica je namontovana
zvisle smerom hore alebo je zakryta
napr. zaclonou?

ANO

>

-

zabudovany snimac

s

g -

\ A C -
' 4 &

externy snimac

externy snimac

zabudovany snimac

.',-” Y
@ e

externy snfimac

-
Y Qo

Termostatické hlavice



Termostatické hlavice

- Sety pre klasické radiatory

Obsah setu Prevedenie Kod

Radiatorovy termostaticky ventil RA-N 1/2" s pred-
nastavenim (013G0013) + termostaticka hlavica Rohové
RAE5054 so zapadkovym upevnenim (013G5054)

013G5093

Radiatorovy termostaticky ventil RA-N 1/2" s pred-
nastavenim (013G0014) + termostatickd hlavica Priame
RAE5054 so zdpadkovym upevnenim (013G5054)

013G5094

Radiatorovy termostaticky ventil RA-N 2"
(013G0013) + termostaticka hlavica RAE5054
(013G5054) + radiatorové srobenie RLV-S 12"
(003L0123

Rohové 013G5173

Radiatorovy termostaticky ventil RA-N 2"
(013G0014) + termostaticka hlavica RAE5054
(013G5054) + radiatorové srobenie RLV-S 12"
(003L0124)

Priame 013G5174

- Sety pre radiatory VK s integrovanym ventilom

Obsah setu Prevedenie Kod

Rohové srébenie RLV-KS regulacné, uzatvaracie,
pripojenie na teleso 3/4" AG (003L0223) + ter- Rohové
mostaticka hlavica RAE 5054 (013G5054)

013G5096

Priame srébenie RLV-KS regulacné, uzatvaracie,
pripojenie na teleso 3/4” AG (003L0221) + ter- Priame
mostatickd hlavica RAE 5054 (013G5054)

013G5097

Kompatibilné s radiatormi: Cosmonova, DeLonghi, Dunaferr, Vogel & Noot, Radel, Buderus

Rohové srébenie RLV-KS regulacné, uzatvaracie,
pripojenie na teleso %" 1G (003L0222) + termosta-

ticka hlavica s upevnenim M30x1,5 RAE-K 5034 Rohové 01365090
(013G5034)
Priame $rébenie RLV-KS regulacné, uzatvaracie,
o 1o )
pripojenie na teleso 2" 1G (003L0220) + termosta Priame 013G5091

tickd hlavica s upevnenim M30x1,5 RAE-K 5034
(013G5034)

Kompatibilné s radiatormi: Korad, Korado, Purmo, Kermi, Star



Telefonické informéacie o produkte: +421 232 441 888

Termostatické hlavice a Srébenia k radidtorom so zabudovanym ventilom -

L

RA 2944 - Termostaticka hlavica RA 2000
Kéd: 013G2944 .
Pripojenie: zapadkové o e 6 o o o
Napl#: plyn &),

RA 2000
Kéd: 013G2920
Pripojenie: Danfoss ' e 6 o o o
Napln: plyn %
RAE 5054 - Termostaticka hlavica RAE
Ko6d: 013G5054
Pripojenie: zapadkové e 6 o o o
Napln: kvapalina
RAE-K 5034 - Termostaticka hlavica RAE-K
Kéd: 013G5034 >
Pripojenie: M30x1,5 4 { ] [ J { o { ] o o o ([
Napln: kvapalina Y
RAS-CK - Termostaticka hlavica RAS-CK
Kod: 013G5025
Pripojenie: M30x1,5 e 6 6 6 o o o o o
Napln: kvapalina
Danfoss Eco™ - with Bluetooth technology® - Programovatelnd termostatickd hlavica Danfoss Eco™
Kéd: 014G1001
Pripojenie: Danfoss aj M30x1,5 o 6 6 6 o o ¢ o o °o o o o o

(adaptér je sucastou balenia)

RLV-K radiatorové Srobenie, regula¢né, s moznostou uzatvorenia a vypustenia (pripojitelné k jedno a dvojrdrkovym vykurovacim systémom)

Kod: 003L0283
Pripojenie na teleso: 34"
Prevedenie: rohové

Koéd: 003L0281
Pripojenie na teleso: 34"
Prevedenie: priame

(&

Koéd: 003L0282

Pripojenie na teleso: 12" . e O e 6 o o o o
=
& 5

Prevedenie: rohové

Kéd: 003L0280
Pripojenie na teleso: 12" !
Prevedenie: priame >

Kéd: 003L0223 - =

Pripojenie na teleso: %" + b % e o o o e O

Prevedenie: rohové ys

Kod: 003L0221 > &

Pripojenie na teleso: %" e %ﬂ- e o o o e O

Prevedenie: priame &

Kod: 003L0222 & =y

Pripojenie na teleso: 1" K- . o { ] o { o o o ([
Prevedenie: rohové (]

Kéd: 003L0220 P

Pripojenie na teleso: 2" ‘ ;' ? e O e 6 o6 o6 o o
Prevedenie: priame Qo

Termostatické hlavice



IV. Exkluzivne prevedenia ventilov X - tra Collection

Farba a dizajn v dokonalej harmonii

Danfoss X-tra Collection™ nie je len
ponuka ventilov a hlavic, ale aj nad-
herny doplnok dokonale harmonickej
kupelne. Dizajnové a rebrikové radiato-
ry sa vynimaju este krajsie v kipelni, ak
ich zdokonalite vhodnymi detailmi.

Nova kolekcia ventilov bola navrhnuta
vyslovene k dizajnovym radidtorom

a susicom uterakov. Ventily su k dispozi-
cii v bielej farbe alebo pochrémovane;j
verzii, farbou sa prispdsobuju k najcas-
tejsie pouzivanym dizajnovym a rebri-
kovym radiatorom.

Exkluzivne prevedenia ventilov

Ako vybrat spravny ventil?

Kolekcia ventilov dokonale dopliia rebrikové a dizajnové raditory. Konstrukcia ndm
umozni, aby sme hlavicu namontovali paralelne so stenou, pod rebrikovy radiator,
¢im sa vyluci jeho ndhodné poskodenie. D3 sa pouZit aj k malym alebo aj stredne
velkym konvektorom v zhodnej alebo Uplne odlisnej farbe.

Mame k dispozicii dva regula¢né koncepty:

- Termostatickd hlavica typu RAX reguluje podla teploty miestnosti

- Termostaticka hlavica typu RTX reguluje teplotu vo vratnej vetve radidtora, ¢ize
reguluje teplotu odchadzajucej vykurovacej vody, nie teplotu miestnosti. Ked
hlavicu RTX nastavime na izbovu teplotuy, t& potom udrziava radiator vzdy teply, ¢im
zabezpedi susenie uteraka.

RAX, v miestnosti bez podlahového RTX, v miestnosti s podlahovym
karenia karenim
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{

Typ

VHX-MONO set

VHX-MONO set

VHX-MONO set

VHX-MONO set

Typ

VHX-DUO set

VHX-DUO set

VHX-DUO set

VHX-DUO set

Ventily VHX s hlavicou RTX -

RTX - ovladanije
Splatoc"ky

Sada dizajnového radidtorového ven-
tilu VHX je ur¢end pre dvojrurkovy
systém s moznostou prednastavenia.
Pomocou hlavice RTX reguluje ovla-
danie teploty spiatocky, ¢o zabezpeci
vzdy suché a teplé uterdky. Pozor

na pripojenie! (vid ndvod na montaz)
Pripojenie: vykurovacie zariadenie 2"
AG, systém 2" IG.

Prevedenie

Rohové prevedenie (jednobodové pripoje-
nie, s ponornou rurkou) s hlavicou RTX, biela
(RAL9016)

Rohové prevedenie (jednobodové pripojenie,
s ponornou rurkou) s hlavicou RTX, chrom

Priame prevedenie (jednobodové pripojenie,
s ponornou rurkou) s hlavicou RTX, biela
(RAL9016)

Priame prevedenie (jednobodové pripojenie,
s ponornou rurkou) s hlavicou RTX, chrém

Prevedenie

Rohové prevedenie (dvojbodové pripojenie
s 50 mm stredovou vzdialenostou), s hlavicou
RTX, biela (RAL9016)

Rohové prevedenie (dvojbodové pripojenie
s 50 mm stredovou vzdialenostou), s hlavicou
RTX, chrom

Priame prevedenie (dvojbodové pripojenie
s 50 mm stredovou vzdialenostou), s hlavicou
RTX, biela (RAL9016)

Priame prevedenie (dvojbodové pripojenie
s 50 mm stredovou vzdialenostou), s hlavicou
RTX, chrom

0,12-0,40

0,12-0,40

0,12-0,40

0,12-0,40

K, (m*/h)

0,12-0,49

0,12-0,49

0,12-0,49

0,12-0,49

Kéd

013G4387

013G4385

013G4384

013G4382

Kéd

013G4381

013G4379

013G4378

013G4376

Exkluzivne prevedenia ventilov



Exkluzivne prevedenia ventilov

- Ventily RA-URX s hlavicou RTX

Typ

RA-URX set

RA-URX set

RA-URX set

RTX - ovladanie
spiatOEky

RA-URX ventilovy set v exkluziv-
nom prevedent, s prednastavenim,

s regulatorom RTX vratnej teploty.
Obsah setu: Srébenie RLV-X a ventil
s hlavicou RTX, prevedenie pravé
alebo lavé. Pozor: termostaticky
ventil s prednastavenim sa musf
namontovat do vratnej vetvy! Pripo-
jenie: 2" AG.

Prevedenie

RA-URX, privodna vetva je na lavej strane.
Biely (RAL 9016) (aj s reguldtorom vratnej
teploty RTX)

RA-URX, privodna vetva je na prave;j strane.
Biely (RAL 9016) (aj s reguldtorom vratnej
teploty RTX)

RA-URX, privodna vetva je na lavej strane.
Chrém (aj s regulatorom vratnej teploty RTX)

RA-URX, privodna vetva je na pravej strane.
Chrém (aj s reguldtorom vratnej teploty RTX)

o]

Tmax °C

120
120
120

120

)

Kéd

013G4136
013G4137
013G4132

013G4133
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Typ

VHX-MONO set

VHX-MONO set

VHX-MONO set

VHX-MONO set

Typ

VHX-DUO set

VHX-DUO set

VHX-DUO set

VHX-DUO set

RAX - ovladanj
e pod!:
teploty miestngsti .

VHX je pripdjaci set k dvojrirkovému
vykurovaciemu systému, s pred-
nastavenim, s termostatickou hlavi-
cou RAX, regulujucou podla teploty
miestnosti. Pozor na pripojenie!
(vid'ndvod na montaZ) Pripojenie:
vykurovacie zariadenie

5" AG, systém 15" |G,

Prevedenie

Rohové prevedenie (jednobodové pripoje-
nie, s ponornou rurkou) hlavicou RAX, biela
(RAL9016)

Rohové prevedenie (jednobodové pripojenie,
s ponornou rurkou) hlavicou RAX, chrom

Priame prevedenie (jednobodové pripojenie,
s ponornou rurkou) hlavicou RAX, biela /
RAL9016)

Priame prevedenie (jednobodové pripojenie,
s ponornou rurkou) hlavicou RAX, chrom

Prevedenie

Rohové prevedenie (dvojbodové pripojenie
s 50 mm stredovou vzdialenostou), s hlavicou
RAX, biela (RAL9016)

Rohové prevedenie (dvojbodové pripojenie
s 50 mm stredovou vzdialenostou), s hlavicou
RAX, chrom

Priame prevedenie (dvojbodové pripojenie
s 50 mm stredovou vzdialenostou), s hlavicou
RAX, biela (RAL9016)

Priame prevedenie (dvojbodové pripojenie
s 50 mm stredovou vzdialenostou), s hlavicou
RAX, chrom

0,12-0,40

0,12-0,40

0,12-0,40

0,12-0,40

K, (m*/h)

0,12-0,49

0,12-0,49

0,12-0,49

0,12-0,49

Kéd

013G4287

013G4285

013G4284

013G4282

Kéd

013G4281

013G4279

013G4278

013G4276

Ventily VHX s hlavicou RAX [l

Exkluzivne prevedenia ventilov



Exkluzivne prevedenia ventilov

- Ventily RA-URX s hlavicou RAX

Typ
& S @
o RA-URX set
{
O .
N
RA-URX set

- e ﬁc’.’i‘b
»«;';"\\ ¢ +L RA-URX set
1 - - Fi r

e L) ﬂﬁ

RA-URX set

adani dlia
X -ovladanie poc
RI:eploty miestnost!

Sada RA-URX v exkluzivnom pre-
vedent, k rebrikovym radidtorom,

s termostatickou hlavicou RAX.
Obsah sady: Srobenie RLV-X, ter-
mostaticky ventil RA-URX, termosta-
tickd hlavica RAX, v pravom alebo
lavom prevedent.

Pozor: prednastavitelny termosta-
ticky ventil sa montuje do vratnej
vetvy!

Prevedenie

RA-URX, privodna vetva vlavo. Biela (RAL
9016) (aj s termostatickou hlavicou RAX)

RA-URX, privodna vetva vpravo. Biela (RAL
9016) (aj s termostatickou hlavicou RAX)

RA-URX, privodna vetva vlavo. Chréom (aj s ter-

mostatickou hlavicou RAX)

RA-URX, privodna vetva vpravo. Chrém (aj

s termostatickou hlavicou RAX)

o

B

Tmax °C

120

120

120

120

)

Kéd

013G4007
013G4008
013G4003

013G4004



Telefonické informéacie o produkte: +421 232 441 888

Exkluzivne termostatické hlavice living design® -

Vd Termostatické hlavice typu RAX a RAX-K. Exkluzivne
prevedenie k dizajnovym radidtorom. RAX ku kazdé-
. B mu radidtorovému ventilu Danfoss. RAX-K k venti-
'(4 L lom s pripojenim M30x1,5
Typ Prevedenie Rozsah (°C) Kéd
N
(& ) living design® RAX Biela (RAL 9016) 5..26 013G6070
N
living design® RAX Cierna (RAL 9005) 5..26 013G6075
3 / living design® RAX Chrom 5..26 013G6170
O
\ 4
living design® RAX Biela/chrém 5..26 013G6176
~
Y
P living design® RAX-K Biela (RAL 9016) 5..26 013G6080
;.
living design® RAX-K Chrém 5..26 013G6180

Armatara VHS-UN [l

Pripojovacia armatura typu VHS-UN, pre dvojrirko- —;?F:
vé sUstavy vykurovania, s prednastavenim, s moz- o —

) v 9 q s 9 L )
nostou vypustania, poniklované prevedenie, 50 mm = =
stredova vzdialenost (medzi dvoma rdrkami). : '

( ) U &8y U
Typ Prevedenie K, (m*/h) Kod
VHS-UN 15 Rohové prevedenie, R /2" G 34" 0,02-0,48 013G4741
VHS-UN 20 Rohové prevedenie, G 3" G 34" 0,02-0,48 013G4743
VHS-UN 15 Priame prevedenie, R 2" G 34" 0,02-0,48 013G4742
VHS-UN 20 Priame prevedenie, G %", G %" 0,02-0,48 013G4744

Exkluzivne prevedenia ventilov



Exkluzivne prevedenia ventilov

- Doplnky k armataram VHX

Nazov Kéd

Pripajacia sada. Rozeta + 2 x chrénicka pre sadu, VHX biela

RAL 9016 013G3207
CPLirpéérJ:cia sada. Rozeta + 2 x chrénicka pre sadu, VHX, 013G3208
Eaie';\izf\aﬂ’iggﬁcﬁ SRTLa.Q(R)?geta + chréni¢ka pre sadu 013G3132
Nastennd pripéjacia sada. Rozeta + chrénicka pre sadu 013G3133

URX, chrom



Telefonické informéacie o produkte: +421 232 441 888

Doplnky k armaturam VHS -

Nazov Kéd

, Plastovy kryt (obdiznikovy) k ventilom VHS,
! ‘ rohové prevedenie, biely (RAL 9016)

g

/ Plastoyy kryt (obdlznikqu) k ventilom VHS, 013G4779
r rohové prevedenie, chrém

013G4673

Plastovy kryt (obdiznikovy) k ventilom VHS,
- ( ,l‘ priame prevedenie, biely (RAL 9016) 013G4774
3 Plellstovy kryt (obt?l[znlko’vy) k ventilom VHS, 013G4780
r | priame prevedenie, chrom
>)
= Pripojovacia redukcia s tesnenim k ventilom 00310295
7 VHS kR %"
= Pripojovacia redukcia s tesnenim k ventilom
\i/ VHS K G %" 003L0294

Zverné spojky k exkluzivnym ventilom pochrémované -

R Nazov Kod
‘\'!? Zverny kruzok a Srébenie G /2”-DN10 013G4192
Q @ Zverny krazok a $rébenie G 12" - DN12 013G4193
Pre medené a ocelové rirky 7 Py Zverny krazok a $rébenie G ¥2"- DN14 013G4194
- 1 Zverny krazok a érébenie G 1"~ DN15 013G4195
c w Zverny krazok a érébenie G ¥2”- DN16 013G4196
Néazov Kod
. ) L - . Zverny kruzok a rébenie G 12”- 12 x 1,1 013G4197
re plastové rur
P y = | : Eg Zverny kruzok a Srobenie G %2"-12x 2,5 013G4199
‘. Zverny kruzok a Srébenie G 2"- 16 x 2,0 013G4198
s (@)
Pre kombinované 1 U Nézov Kéd
last-hlinikové rurk q
P y o ¥ AV Zverny kruzok a Srébenie G 2"- 16 x 2,0 013G4200

Exkluzivne prevedenia ventilov



V. Armatury pre podlahové vykurovanie

Kde sa da pouzit FHM zmiesavacia jednotka podlahového kiirenia?

ho kurenia, lebo vysledkom bude prilis vysoka teplota podlahy.

Lahka instalacia

Rozdelovace pre vykurovanie

Teplota vody pri vykurovani rodinnych domov, vyrobend pomocou pouzivanych
vykurovacich zariadenf (plynovy kotol, kondenza¢ny kotol, kotol na tuhé palivo, atd’)
je vieobecne vyssia ako 60 °C. Vodu tejto teploty — hlavne pri kombinovanom radi-
dtorovom a podlahovom kurenf — nemozno priamo vpustit do potrubia podlahové-

Aby sa tomu zabranilo, vodu na vstupe musime miesat s ochladenou vodou spia-
tocky, a len tak ju mdéZzeme pustit do systému podlahového kurenia. Vdaka kom-

paktnému vyhotoveniu zmiesavacej jednotky FHM sa tato da nainstalovat priamo
na rozdelovac. Jednotka obsahuje vietky prvky potrebné k fungovaniu a regulacii.

Pre instalaciu zmiesavacich jednotiek podlahového kurenia Danfoss FHM-Cx posta-

¢uje aj mimoriadne maly priestor (hocilen 168 mm od steny). Jednotka sa da na-
montovat priamo na rozdelovac sprava, zlava alebo hoci aj s kolenom (na osobitnu

objednavku) otocenym do pravého uhla.

Uspora energie

PouZitim zmieSavacej jednotky FHM s ¢erpadlom Alpha 2 méZete dosiahnut az o 60

% niz3iu spotrebu energie.

Cerpadlo Grundfos Alpha 2 s nastavitelnym poc¢tom otacok, ktoré
zabezpecia nizku spotrebu energie a nastavenie mnozstva vody

Gulovy kohut s teplomerom (opcionalne)
uzatvara rozdelovac podlahového kurenia
od zmiesavacej jednotky.

FH-TC je priamocinny (bez podpornej energie) termostaticky regulator,
ktory udrziava stalu teplotu vystupnej vody. Je doplneny ponornym
senzorom z nehrdzavejlcej ocele

Na vstavanych Srébeniami umiestnenymi Automaticky
prietokomeroch na prietokomeri sa daju odvzdusnovaci
vzdy od¢itate zatvorit jednotlivé okruhy a vypustaci diel.

skutoc¢ny prietok

—>
Manudlny
odvzdusnovaci
a vypustaci diel.
—

Vstavané ventilové viozky RA-N umozriuju
presné nastavenie objemového mnozstva vody
jednotlivymi vetvami




Telefonické informéacie o produkte: +421 232 441 888

Vstavané sady rozdelovacov FHF s ventilom -

Sady rozdelovacov FHF s integrovanym ventilom. Ventily s prednastavenim za-
bezpecuju optimalne hydraulické vyvézenie vo vykurovacich okruhoch.

Velkost: 1"

Typ Nazov Kéd
FHF-2 Sada rozdelovac + zberac 2+2 088U0502
FHF-3 Sada rozdelovac + zbera¢ 3+3 088U0503
FHF-4 Sada rozdelovac + zberac 4+4 088U0504
FHF-5 Sada rozdelovac + zberac 5+5 088U0505
FHF-6 Sada rozdelovac + zberac 6+6 088U0506
FHF-7 Sada rozdelovac + zbera¢ 7+7 088U0507
FHF-8 Sada rozdelovac + zbera¢ 8+8 088U0508
FHF-9 Sada rozdelovac + zbera¢ 9+9 088U0509
FHF-10 Sada rozdelovac + zbera¢ 10+10 088U0510
FHF-11 Sada rozdelovac + zbera¢ 11+11 088U0511
FHF-12 Sada rozdelovac + zbera¢ 12+12 088U0512

Sady rozdelovacov FHF s integrovanym ventilom a prietokomerom. Pomocou
prietokomerov budete informovany o objemovych prietokoch. Ventily s pred-
nastavenim zabezpecia optimalne hydraulické vyvéZenie vo vykurovacich okru-
hoch. Velkost: 1”

Typ Nazov Kéd
FHF-2F Sada rozdelovac + zberac 2+2 088U0522
FHF-3F Sada rozdelovac + zbera¢ 3+3 088U0523
FHF-4F Sada rozdelovac + zberac 4+4 088U0524
FHF-5F Sada rozdelovac + zbera¢ 5+5 088U0525
FHF-6F Sada rozdelovac + zberac 6+6 088U0526
FHF-7F Sada rozdelovac + zberac¢ 7+7 088U0527
FHF-8F Sada rozdelovac + zberac 8+8 088U0528
FHF-9F Sada rozdelovac + zbera¢ 9+9 088U0529
FHF-10F Sada rozdelovac + zbera¢ 10+10 088U0530
FHF-11F Sada rozdelovac + zbera¢ 11+11 088U0531
FHF-12F Sada rozdelovac + zberac 12+12 088U0532

Rozdelovace pre vykurovanie



- FHM komponenty k podlahovému kureniu

Prislusenstvo k sadam rozdelovacov

Q) . a

c Typ Nazov Kéd

S

E FHF-MB Konzola pre montaz na stenu (2 ks) 088U0585
S

=

> FHF-BV Uzatvaracie gulové kohuty 1”(2 ks) 088U0586
v

Q o )

>q, FHET Teplomer 0-60 °C na meranie teploty vstup- 08800029
g nej a vystupnej vetvy

>

Ke)

—

U

I

Q0: Kompaktny zmiesavaci uzol FHM-Cx urceny k regulacii vody podlahového

karenia, s priamym pripojenim k rozdelovaciemu systému. Teplotny rozdiel
AT =30 K (70/40) na primdrnej strane a AT = 5K (10 K) s teplotnym rozdielom
na sekundarnej strane sa rozumie ako vypoctova hodnota pri tepelnej strate
50 W/m?! Kontaktujte nés pre vyber hydraulického bloku!

Typ Nazov Kéd

Kompaktny zmiesavaci uzol pre podlahové kdrenie,
cerpadlo Grundfos UPS 15-40, integrovany spatny

- FAM-CS ventil, teplomer FHD-T, samocinnd reguldcia teploty 08810093
5 - FH-TC
Kompaktny zmiesavaci uzol pre podlahové kurenie,
FHM-C6 cerpadlo Grundfos UPS 15-60, integrovany spatny 088U0096

ventil, teplomer FHD-T, samocinnd reguldcia teploty

FH-TC
Kompaktny zmiesavaci uzol pre podlahové kurenie,
FHM-C1 ceteadlo.G.rundfos UP,M3“1 5—70, s rggulovanyml 08800094
otackami, integrovany spatny ventil, teplomer FHD-T,
samocinna reguldcia teploty FH-TC

- FHM - prislusenstvo

Typ Nazov Kéd
FH-ST55 Elektricky bezpe¢nostny termostat 088U0301
FHM-MS Meracia zostava 088U0304
FHD-T Teplomer 0-60 °C na meranie teploty 088U0029




Telefonické informéacie o produkte: +421 232 441 888

Vstavané nerezové sady rozdelovacov SSM s ventilom -

Sady nerezovych rozdelovacov SSM s prietokomerom. Ventily s prednastavenim
zabezpecuju optimalne hydraulické vyvazenie vo vykurovacich okruhoch.

Velkost: 1"
Typ Nazov Kéd

SSM-2F Nerc.azova sada, r.ozdelovac +zberag, 2+2 088U0752
s prietokomermi

SSM-3F Ner'ezova sada, r.ozdelovac + zberac, 3+3 088U0753
s prietokomermi

SSM-4F Ners—:zova sada, r'ozdelovac + zbera¢, 4+4 088U0754
s prietokomermi

SSM-5F Ner.ezova sada, r.ozdelovac +zbera¢, 5+5 088U0755
s prietokomermi

SSM-6F Ner'ezova sada, r.ozdelovac + zberac¢, 6+6 088U0756
s prietokomermi

SSM-7F Nergzova sada, r'ozdelovac +zberag, 7+7 088U0757
s prietokomermi

SSM-8F Nert.azova sada, r.ozdelovac + zbera¢, 8+8 088U0758
s prietokomermi

SSM-OF Ner.ezova sada, r.ozdelovac + zbera¢, 9+9 088U0759
s prietokomermi

SSM-10F Nerfazova sada, r'ozdelovac +zberag, 10+10 088U0760
s prietokomermi

SSM-11F Ner?zova sada, r.ozdelovac +zbera¢, 11+11 088U0761
s prietokomermi

SSM-12F Nerezova sada, rozdelovac + zbera¢, 12+12 088U0762

s prietokomermi

Prislusenstvo - skrinky pre zberace / rozdelovace -

Typ Nazov Koéd
FH-FCA Podomietkova skrinka, Sirka 395 mm 088X0900
FH-FCB Podomietkova skrinka, Sirka 595 mm 088X0901
FH-FCC Podomietkova skrinka, $irka 795 mm 088X0902
FH-FCD Podomietkova skrinka, Sirka 995 mm 088X0903
FH-SCA Skrinka na stenu, Sirka 450 mm 088X0905
FH-SCB Skrinka na stenu, Sirka 700 mm 088X0906
FH-SCC Skrinka na stenu, Sirka 850 mm 088X0907
FH-SCD Skrinka na stenu, Sirka 1000 mm 088X0908

Rozdelovace pre vykurovanie
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Rozdel

- FHM komponenty k podlahovému kureniu

X

Prislusenstvo k zmiesavacim uzlom FHM-Cx

Typ Nazov Kéd
! - fﬁ FH-ST 55 Elektricky bezpe¢nostny termostat 088U0301
% FH-TC Priamocinny regulator teploty 15-50 °C 088U0302
- FHM-FL Obmedzovac prietoku 088U0303
F m A H FHM-MS Merac na kontrolu prietoku 088U0304
@D FHM-AF Uhlové fitingy, 2 ks 088U0305
- Termické pohony
Pohon ventilov TWA
Typ Nazov Kéd
e K ventilom Danfoss RA 2000, 230V, 50 Hz,
g % TWA-A/NC 3 W, uzatvorené bez napdtia (NC) 088H3112
e J K ventilom Danfoss RA 2000, 230V, 50 Hz,
. TWA-A/NO 3 W, otvorené bez napitia (NO) 088H3113
TWA-A/NC K ventllom,Danfoss RA 2000, 24V, 50 Hz, 3 W, 088H3110
uzatvorené bez napatia (NC)

‘ K ventilom Danfoss RA 2000, 24V, 50 Hz, 3 W,

- TWA-A/NO . ' ! R 088H3111
pm— otvorené bez napdtia (NO)
(‘ — kY P
- i .

Danti ) K ventilom Danfoss RA 2000, 24V, 50 Hz, 3 W,

x S TWA-K/NC 088H3114

uzatvorené bez napatia (NC), koncovy spinac



Telefonické informéacie o produkte: +421 232 441 888

Regulator podlahového kurenia FHV -

Ventil pre podlahové kurenie FHV sa montuje do podomietkovej krabice na ste-
nu. Je urceny k regulécii mensich okruhov podlahového kurenia. Termostaticku

hlavicu typu RA alebo FJVR je treba objednat osobitnel!

urovanie

k

Typ Nazov Kéd
{/ @ FHV-R 20 Obmgdzovac teplqty vratnej vody. K tempe- 00311000
N rovaniu podlahy, biely, senzor FJVR.
- v s . . .
< FHV-A 20 Regula¢ny ventil k stenovému a podlahové- 003L1001

mu vykurovaniu, senzor RA 2944.

Obmedzovac teploty vratnej vody FJVR -

FJVR obmedzovacf ventil teploty spiatocky.

Typ Rozmer Kvs (m3/h) Kod
. e FIVR 10 %" 0,27 003L1010
Priamy W FIVR 15 V" 073 003L1014
fohous f'& _' FIVR 10 %" 0,27 003L1009
y W FJVR 15 %" 0,73 003L1013

FJVR senzor obmedzovaca teploty spiatocky

\ Typ Nazov Kéd
T 3

Senzor FJVR k ventilu obmedzovaca teploty

x g b FIVR spiatocky 10-50 °C, biely oSO
iy ; i C
) EIVR Senzor FJVR k ventilu obmedzovaca teploty 00311070

spiatocky 10-80 °C, biely

v

ovace pre vy

J

Rozdel
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- Obmedzovac teploty spiatocky FJVR

Vstupna teplota > 60 °C

FJVR

{1 =Protimrazova ochrana

10 20 30 40 50°C

- Termostaticka hlavica FTC k systémom podlahového kurenia

s ventilmi typu RA-N a RA-C s prednastavenim.
Regulacny rozsah: 15-50 °C.

Nazov

Termostatickd hlavica s oddelenym, priloz-

FT , 1 ,
¢ nym senzorom FTC s 2 m kapildrnou rurkou
Termostaticky senzor Teplotny spinac
FTC
e e
___ Spétny 8 Spatny
ventil ventil
Termostaticky ventil
RA-N ”m
B e S—
ses 20 30 40 50°C
Regula¢ny rozsah: 15 - 50°C
Termopohon

38

_ Dlzku kapilsy
Je mozné nastazit'

Termostatickd hlavica FTC k systémom podlahového kurenia. K nastaveniu
maximalnej vstupnej teploty pri podlahovom kureni. Reguldtor sa dd instalovat

Kod

013G5081




VI. Regulatory pre podlahové vykurovanie

Systémy s napajanim 24V

a bezdrétovou komunikaciou
s modernymi funkciami a volitelnymi rozSirujicimi modulmi

Rozsirujuci modul
S desiatimi preddefinova-
nymi aplikdciami vyuZitia

vstupov pre nepritomnost,

funkciu chladenia, snimac
teploty rosného bodu,
automatického prepinania
vykurovanie / chladenie

a regulaciu teploty privodu.

Zbernica s pevnym
[4¢ovym alebo daisy
chain prepojenim.

V tom istom systéme
mozno kombinovat
priestorové termostaty
s pevnym a bezdréto-
vym pripojenim

B Modul App

Na vytvorenie Wi-Fi
pripojenia, ktoré umozni
dialkové ovladanie pro-
strednictvom aplikacie
Danfoss lcon™ App.

Priestorové termostaty

24V (montaz na stenu alebo

podomietkova montaz)

= nehlu¢né spinanie

= moznost zabudovania
do vhodného rdmika
spinaca (iba podomietkové
pripojenie)

= obmedzenie teploty

= volitelne snimac teploty
podlahy (088U1110)

Zakladny regulator (Master)

S automatickym vyvézenim sustavy,
aktivnym relé cerpadla, relé kotla,
testom uvédzania do prevadzky, PWM
moduldciou na presnejsiu regulaciy,
adaptivnym ucenim a dalsimi pridav-
nymi volbami na moderné riadenie
vykurovania. Pracuje s napajanim 24V
a/alebo priestorovymi termostatmi

s bezdrétovou komunikéciou. Je k dis-
pozicii s 10 a 15 vystupmi, s moznostou
rozsfrenia na systém az s tromi zéklad-
nymi reguldtormi.

B Modul radiovej komuni-
kacie

Na vytvorenie bezdrétového
spojenia medzi zakladnym
reguldtorom a priestorovymi
termostatmi

K dispozicii s infra-
Cervenym snimacom
teploty podlahy

Bezdrotové priestorové

termostaty (iba s montazou

na stenu)

= nehlu¢né spinanie

= obmedzenie teploty

= kdispozicii s infratervenym
snimacom teploty podlahy




Priestoroveé termostaty 230V
s pridavnymi zakladnymi regulatormimi

Danfoss Icon™ Dial Danfoss Icon™ Display

= Moznost zabudovania do réz- = Nehlu¢né spinanie

nych rdmikov (iba podomietkova = Moznost zabudovania do réz-
montaz) nych ramikov (iba podomietkova

= Az5 pohonov 2 W NC aleboNO " montaz)

= Tepelna spatna vazba pre kvalitnej- = AZ5 pohonov 2 W NC alebo NO"
$iu reguldciu = PWM?) na presnu regulaciu

= Obmedzenie teploty = Obmedzenie teploty

= Vyber z nastaveni PWM pre radiato-

1) bez pridu zatvoreny (NC) alebo otvoreny rové alebo podlahové vykurovanie

(NO)
2) Pulse with modulation (PWM)

Pouzitie Danfoss lcon™

= Priestorové termostaty su vhodné
do kazdého interiéru. SU vhodné
pre kompatibilné ramiky podo-
mietkovych spinacov réznych
Spickovych znackovych vyrobcov

Na regulaciu teploty miestnosti
s pevnym, bezdrétovym alebo kom-
binovanym pevnym / bezdrétovym

prepojenim

Danfoss Icon™ Programmable

Nehluc¢né spinanie

Moznost zabudovania do réznych
ramikov

(iba podomietkovd montaz)

Az 5 pohonov 2 W NC alebo NO 1)
PWM2) na presnu regulaciu
Obmedzenie teploty

Whber z nastaveni PWM pre radiato-
rové alebo podlahové vykurovanie
Sedem preddefinovanych progra-
mov ¢asového spinania, adaptivna
funkcia

Vstup pre chladenie a funkciu
Nepritomnost (centrélne)
Volitelne snimac teploty podlahy
(088U1110)

Zakladny regulator

Standardna verzia:

Relé cerpadla (bezpotencidlové)
Relé kotla (bezpotencialové)
8 kanalov, 8 vystupov

Rozsirena verzia

Aktivny vystup pre Cerpadlo 230V
Relé kotla (bezpotencialové)
Vstup pre centralne zadanie nepri-
tomn. (230V)

Vstup chladenia (230V)

8 kanalov, 14 vystupov

Na jednoduché a pomocou pridav-
nych modulov i najmodernejsie
rieSenia; na pridavné technické
funkcie, na bezdrotovi komunika-
ciu.

Radio modul na bezdrétovd komu-
nikaciu prostrednictvom aplikécie
Danfoss lcon™ App




VII. Systém Danfoss Link™

Danfoss Link™ CC a living connect®bezdrétova re-
guldcia kurenia, maximalny komfort a energeticka
ucinnost.

Systém vyuzivajuci bezdrétovd komunikacnu technoldgiu umoz-
ni, ze Danfoss Link™ CC bezdrétovo reguluje z jedného centrélne-
ho miesta termostaty living connect® umiestnené na vykurovacich
teleséch, a iné zariadenia Danfoss Link™.

Living connect® sa lahko vyuZije aj k zmodernizovaniu jestvu-
jucich systémoy, staci vymenit staré termostatické hlavice.
Systém Danfoss Link™ sa da doplnit o izbové termostaty RS,
jednotku vykurovania podlahovych okruhov HC, kotlové relé BR
ako o spinacie relé so snimacom teploty FT ur¢ené k reguldcii
elektrického podlahového kurenia. Pomocou Danfoss Link™ sa
da kompletne regulovat vykurovanie celého domu.

Radiatorovy termostat
living connect®

Radistorovy termostat
living connect®

Radidtorovy termostat
living connect®

Elektrické podlahové karenie:

vykurovaci kabel,

. ) alebo vykurovacia rohoz
Regulitor podiahového

kurenia Danfoss Link™ HC

Izbovy termostat
Danfoss Icon™RT

Podlahovy termostat
Danfoss Link™FT

Izbovy termostat
Danfoss Icon™RT

Radiatorovy termostat
living connect®

Centralna riadiaca jednotka
Danfoss Link™ CC

Danfoss Link™



Danfoss Link™

- Systém Danfoss Link™

Farebng dotykovs
obrazovka

Centrdlna riadiaca jednotka Danfoss Link™ CC s napdjanim. Bezdrétovy riadiaci
systém s farebnym dotykovym displejom living by Danfoss. Nova verzia Dan-
foss Link™ CC WiFi, moznost WiFi pripojenia, ovladdanie cez telefén, USB vstup,
vykonnejsi procesor.

Typ Nazov Kéd

Danfoss Link™ CC Rladllfa\caojednotka s dlspIeJo'm, pevny prlvod 014G0288
napajania z elektroboxu, vratane zdroja (PSU).

Danfoss Link™ CC Riadiaca jednotka s displejom, flexi privod 014G0289

napajania do zésuvky, vratane zdroja (NSU).

living connect® elektronickd, bezdrétova, programovatelnd termostaticka hlavica.
LCD diplej, funkcia,Otvorené okno’, no¢ny tsporny rezim, funkcia,Dovolenka’,
funkcia ,Precvi¢ovania ventilu’, Alkalické batérie 2x AA.

Typ Nazov Kéd

Elektronicka termostaticka hlavica s adap-

/'l‘c‘ )/ living connect® térom na pripojenie ventilov typu RA aj 014G0002
i (A1 M30x1,5.
>
— Adaptér pre telesa ventilov s pripojenim typu
RAV + RAVL. 01460250
Aleapter pre te;lesa ventilov RA so zapadko- 014G0251
vym upevnenim.
i . Adaptér pre ventilové telesd s pripojenim
Adaptér 014G0252
" ‘\ M30x1,5
Adaptér pre ventilové telesa s pripojenim 014G0253
typu RTD.
) = g .
Adaptér pre ventilové telesd s pripojenim 014G0263

Danfoss lcon™ RT izbovy termostat s displejom pre spatnu vazbu merania teplo-

ty v miestnosti.

Typ Nazov Kéd
Danfoss lcon™ RT Bezdrotovy izbovy termostat 0838U1081
Wireless

Danfoss Icon™ RT  Bezdrotovy izbovy termostat s infracervenym 088U1082

Wireless IR

typu Giacomini-Caleffi (S&B)

podlahovym snimacom



Telefonické informéacie o produkte: +421 232 441 888

Systém Danfoss Link™ -

Danfoss Link™ BR spinacie relé kotla.

0 Typ Nazov Kéd
Danfoss Link™ BR  Spinacie relé kotla 014G0272
) Podlahovy termostat Danfoss Link™ FT na regulaciu elektrického podlahového

kurenia, so snimacom teploty podlahy.

| Typ Nazov Kod
Danfoss Link™ FT Bezdrétovy podlahovy termostat, ramcek typ 088L1905
ELKO
Zosilnovac Danfoss Link™ CF-RU na zosilnenie signalu systému.
Typ Nazov Kéd
Danfoss Link™ I
- CE-RU Bezdrotovy zosilfiovac 088U0230

Danfoss Link™ HC regula¢na jednotka podlahového kurenia Danfoss Link™ HC.
Riadi pohony ventilov TWA, namontované na rozdelovac.

Ovlddanie ¢er

ad| T Nazov Kod
a kotla Padia yp
- Bezdrotovy reguldtor podlahového kurenia
Danfoss Link™ HC Danfoss Link™ HC (10 vystupov) 01460100
Danfoss Link™ HC Bezdrotovy reguldtor podlahového kurenia 014G0103

Danfoss Link™ HC (5 vystupov))

Danfoss Link™



- Danfoss Link™ priklad pouzitia pre podlahové kurenie

Kotol

RA-N + FTC

230V/50 Hz
Reguldtor podlahového kurenia
Danfos Link™ HC |zbovy termostat
g Danfoss Icon RT Wireless IR
% Izbovy termostat
':l Riadiace Danfoss Icon RT
“ vystupy 24V Wireless IR
-] poTTTTTTTTTTTmmmmmmmnmmmmsmannnnnnnnnnet H
'..9 . ' Snimac
- : Spatny ventil ! teploty
S ; :
Q g ]
E E Pohon
: v ventilu
: POTWA

Teplotny rozsah 15-50 °C

Armatury potrebné pri vystupnej teplote kotla > 60°C

- Danfoss Link™ priklad pouzitia pre kombinované (podlahové + radiatorové) kurenie

Radidtorovy termostat

living connect®

£

La

oy

=

RA-N +FTC

Gl -

Radidtorovy termostat
living connect®

&

Centrélna riadiaca jednotka
Danfoss Link™ CC

r

1 230V/50 Hz @
C
Reguldtor podlahového kurenia
Danfos Link™ HC
) Izbovy termostat
Riadiace ))) (((f Danfoss Icon RT Wireless IR
. vystupy 24V Izbovy termostat
e ((«' zbovy

Danfoss Icon RT Wireless IR

Snimac ((((

teploty

Pohon
ventilu
TWA

s

Teplotny rozsah 15-50 °C



VIil. Priestorové izbové termostaty

Priestorové termostaty Danfoss Icon™ -

Priestorové termostaty Danfoss Icon™ napdjanie 230V s napatovym kontaktom "g\

e

3

Typ Nazov Kéd §

s regulac¢nym kolieskom, montdaz na stenu 088U1005 :&

s regula¢nym kolieskom, podomietkova montaz 088U1000 %

s displejom, montdaz na stenu 088U1015 g
Danfoss Icon™ s displejom, podomietkova montaz 088U1010
programovatelny, montaz na stenu 088U1025
programovatelny, podomietkova montaz 088U1020
podlahovy snimac 47 kQ, 3 m kabel, IP 67 088U1110




- Priestorové termostaty FH-WT

Izbové termostaty

Priestorové termostaty FH-WTx BasicPlus2 napdjanie 230V s napatovym kontak-

tom.

Typ Nazov Kéd
FH-WT-T $tandard s regula¢nym kolieskom 088U0620
FH-WT-D s displejom 088U0622
FH-WT-DR s displejom a kotlovym relé 088U0624
FH-WT-P programovatelny 088U0625
FH-WT-PR programovatelny s kotlovym relé 088U0626
FH-WT-CWF snimac teploty podlahy; 3 m kabel 088U0610

- Elektronické priestorové termostaty RET2000
Priestorové termostaty RET2000 s displejom, s prepinacim
beznapatovym kontaktom.

Typ Nazov Kéd
RET 2000B digitalny priestorovy termostat, batériovy 087N6441
RET 2000M dllgltalny prlestorq\{y termostat 230V, 087N6440

vystup bezpotencialovy
RET 2000MS dllgltalny priestorovy termostat 230V, 087N6442
vystup 230V
- TP ONE - elektronické priestorové termostaty s programom

Typ \EVL)Y Kéd

TPOne-B Prograrr)ovatelny termostat, napajanie batériové 087N7851
2xAA, vystup bezpot.

TPOne-M Pl:ogramovatelny termostat, napajanie 230V, 087N7852
vystup bezpot.
Programovatelny termostat, napéjanie batériové

TPOne-RF 2xAA, vystup bezpot. s bezdrétovym prenosom 087N7853

signdlu



IX. Dynamické vyvazovanie systémov UK

[}

o
Preéo je vyvazovanie dolezité? 3
Zakladnou podmienkou pre systémy vykurovania a chladenia je vysoky komfort £ c>)
a Usporné prevadzkovanie. Oc¢akdvaniam vie vyhoviet len ten vykurovaci a chladiaci %_j g
systém, pri ktorom je hydraulické vyvazenie dobre zvladnuté. Vzhladom k tomu, ze 2 0
vykon vykurovania je zavisly od mnoZstva vody, ktoré sa dostéva do vykurovacich 2 ;’\
telies, musime venovat dostato¢nu pozornost hydraulickému vyvazeniu suistavy! 3 3

= o~
K akym problémom vedie nespravne naprojektovanie a aplikacia? ;% §
Problém nedostatocného vykurovania v budovéch sa ¢asto riesi zabudovanim 8
vacsieho Cerpadla alebo zvysenim vstupnej teploty. Takto sa stavaju jednotlivé ¢asti c ’§
systému prekdrenymi a kvoli zvysenému tlakovému rozdielu vznika hluk. Vysoky Fi Lt i‘
vstupny tlak a zvy3ena teplota zvy3uje vykurovacie naklady. = |. >

g - <
Ako regulovat mnozstvo vody? 2 | S
Danfoss ponuka siroku $kalu armatur vhodnych na presnu regulaciu vykurovacich S - S
a chladiacich systémov so stalym alebo variabilnym prietokom, pomocou ktorych je g ) 11. g
mozné zabezpecit potrebné mnozstvo vody vo vietkych vykurovacich zariadeniach. 15 | . e S\

< _,.—

Navstivte nasu webovu stranku a po-
zrite si, priru¢ky Danfoss’, v ktorych naj-
dete riesenie na regulaciu najréznejsich
vykurovacich a chladiacich systémov




B Regulitory diferenéného tlaku ASV-P/PV

Viyvazovacie ventily ASV-P/PV su vhodné na re- RADIATORY RADIATORY
gulaciu diferen¢ného tlaku vetiev vykurovacich T ™ T ™
a chladiacich systémov s variabilnym prietokom.

Typické aplikacie: Dvojtrubkové vykurovacie sustavy, i i
rozdelovace, zabezpecenie staleho diferen¢ného
tlaku bytovych zariadeni. 000111111111 i 011111111111 il

7

emov

t

Ventily ASV-P/PV pri ¢iasto¢nom zatazeni, zabez-
pecia staly diferencny tlak aj pri znizenom prietoku S w B
a tlak oproti termostatickym ventilom nestupne, e TRY e TRY
a tym bude dochddzat k nizsim emisidm hluku.
Prietok, ktory sa dostava do vykurovacich zaria-
deni nastavime kombinovanim tlaku a pomocou == 1=
koncového termostatického ventilu (napr. ventilmi
s prednastavenim).

v

evyvazovanie sys

7

ABPC ABPC
Pouzitim ventilov ASV-P/PV sa da predist zloZitym i“!m' ol 1
a ¢asovo ndro¢nym kalibra¢nym postupom. Dyna-
mickda rovnovéaha je zabezpecend v kazdej zatazo-
vej situdcii, nie su prebyto¢né prietoky. Aplikacia
ventilov prindsa vyraznu Usporu energie pri vysokej
komfortnosti.

Dynamick

: VYMENIK

OD ZDROJA
TEPLA

- Regulator diferenéného tlaku ASV-PV bez izolacie (s nastavitelnym tlakovym rozsahom)

Regulator diferen¢ného tlaku systému ASV-PV (DN 15-50) 4. generacie, bez izoldcie. Nasta-
vitelny rozsah regulécie. Montuje sa do vratnej vetvy, s moznostou uzatvorenia, s vypustacim
ventilom.

Balenie obsahuje 1,5 m dlhé impulzné potrubie a izolaciu do 80 °C. Maximalny dif. tlak na ventile
150 kPa. Menovity tlak: PN16, teplota média: -20 aZ +120 °C.

Typ Rozmer Pripojenie Kys (M*/h) Ap Kod
15 Rp 2" 1,6 003L5501
20 Rp 34" 2,5 003L5502

ASV-PV 25 Rp 1" 4,0 003L5503

s vnutornym 5-25 kPa

Zavitom 32 Rp 1%" 6.3 003L5504
40 Rp 1 %" 10 003L5505
50 2"1G 16 003L5506
15 G3#"A 1,6 00375511
20 G1"A 2,5 00375512

ASV-PV 25 G1%"A 4,0 00325513

s vonkajsim 5-25 kPa

Zavitom 32 G1%"A 6.3 00325514
40 G13%4"A 10 00375515
50 24" AG 10 00375516

Pozndmka: Reguldtory s rozsahom 20 - 60 kPa ndjdete v aktudlinom cenniku Danfoss




Telefonické informéacie o produkte: +421 232 441 888

Regulator diferenéného tlaku ASV-PV s izolaciou (s nastavitelnym tlakovym rozsahom) -

Reguldtor diferen¢ného tlaku systému ASV-PV (DN 15-50) 4. generacie. Nastavitelny rozsah regulacie.
Montuje sa do vratnej vetvy, s moZnostou uzatvorenia, s vypustacim ventilom. Balenie obsahuje 1,5 m dlhé

ASV-PV
s vnutornym
zavitom

ASV-PV
s vonkajsim
zavitom

ASV-PV Regulator diferen¢ného tlaku systému (DN 50-100). Nastavitelny rozsah reguldcie. Montuje sa do vrat-

Rozmer
15
20
25
32
40
50
15
20
25
32
40
50

Pripojenie
Rp 2"
Rp 34"
Rp1”

Rp 1 %"
Rp 1 %"
2"1G
G#"A
G1"A
G1%A
G1%"A
G13%"A
2%"AG

Kys (m*/h)
16

2,5
4,0
6,3
10
16
1,6
2,5
4,0
6,3
10
13

5-25 kPa

5-25 kPa

impulzné potrubie a izolaciu do 80 °C. Maximalny dif. tlak na ventile 150 kPa. Menovity tlak: PN 16, teplota
média: -20 az +120 °C.

003L5601
003L5602
003L5603
003L5604
003L5605
003L5606
003L5611
003L5612
003L5613
003L5614
003L5615
003L5616

nej vetvy, s moznostou uzatvorenia, s vypustacim ventilom. Balenie obsahuje 2,5 m dlihé impulzné potrubie
a izolaciu do 80 °C. Maximalny dif. tlak na ventile 250 kPa. Menovity tlak: PN 16, prevadzkova teplota: -20 az

+120°C.

Typ

ASV-PV
s vonkajsim
zavitom

ASV-PV
prirubové
pripojenie

Rozmer
50
50
50
50
65
80

100
65
80

100
65
80
100

Pripojenie
G2%"A
G2¥%"A
G2%"A
G2%"A

DN 65
DN 80
DN 100
DN 65
DN 80
DN 100
DN 65
DN 80
DN 100

Kys (m3/h)
23
23
23
23
33
55
85
33
55
85
33
55
85

Ap
5-25 kPa
20-40 kPa
35-75 kPa
60-100 kPa
20-40 kPa
20-40 kPa
20-40 kPa
35-75 kPa
35-75 kPa
35-75 kPa
60-100 kPa
60-100 kPa
60-100 kPa

Kaéd
00370611
00370621
00370631
00370641
00370623
00370624
00370625
00370633
00370634
00370635
00370643
00370644
00370645

témov

v

é vyvaZovanie sys
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Dynamick



- Partnerské ventily systému k ventilom ASV-P/PV

ASV-M uzatvaraci ventil systému pre pripojenie impulzného potrubia (DN15-50). Balenie obsahuje
A\ izolaciu do 80 °C. Max. dif. tlak na ventile 150 kPa. Tlakova trieda: PN 16, prevadzkova teplota: -20 az
W\ ; _ +120°C. Sada meracich vsuviek a zatka otvoru impulzného potrubia (ak je ventil pouzity samostat-

>
g ne) sa objednava zvlast.
3
u>1‘ Rozmer Pripojenie Kys (M*/h) Menovity tlak
7Y
.2 15 Rp 2" 1,6 PN 16 003L7691
<
2 Rp 34" 2, PN 1 L7692
E ASV-M 0 p % 5 6 003L769
>8 S }/r:]torn)'/m 25 Rp 1” 4,0 PN 16 003L7693
N zavitom 32 Rp 114" 63 PN 16 003L7694
N
> 40 Rp 1 %" 10 PN 16 003L7695
‘O
% 15 G3#"A 1,6 PN 16 003L7696
E 20 G1"A 2,5 PN 16 003L7697
S
S ASV-M 25 G1%"A 4,0 PN 16 003L7698
> s vonkajsim
Q Savitom 32 G1%'A 63 PN 16 003L7699
40 G13%"A 10 PN 16 003L7700
50 G2W"A 16 PN 16 003L7702

ASV-l uzatvaraci, regulacny (vyvaZzovaci) ventil pre pripojenie impulzného potrubia (DN15-50).
Viybaveny ¢iselnou $kdlou ukazovatela polohy ventilu a meracimi vsuvkami. Balenie obsahuje
A\l izolaciu do 80 °C. Max. dif. tlak na ventile 150 kPa. Tlakova trieda: PN 16, prevadzkova teplota:
% l ! -20 az +120 °C. Zatka otvoru impulzného potrubia (ak je ventil pouzity samostatne) sa objedna-
va zvlast.

Rozmer Pripojenie Kys (M*/h) Menovity tlak

15 Rp 4" 1,6 PN 16 003L7641
ASV- 20 Rp %" 2,5 PN 16 003L7642
s vnutornym 25 Rp 1” 4,0 PN 16 003L7643
zavitom 32 Rp 114" 63 PN 16 003L7644

40 Rp 1%" 10 PN 16 003L7645

15 G%"A 1,6 PN 16 003L7646

20 G1"A 2,5 PN 16 003L7647
ASV- 25 G1%"A 4,0 PN 16 00317648
s vonkajsim
Zévitom 32 G1%"A 6,3 PN 16 003L7649

40 G1%"A 10 PN 16 003L7650

50 G2%"A 16 PN 16 003L7652



Telefonické informéacie o produkte: +421 232 441 888

Partnerské ventily systému k ventilom ASV-P/PV -

SV

)

na ventile 250 kPa.

Rozmer

15
20
ASV-BD 25
s vnutornym
zavitom 32
40
50

Kombinovany regulator diferen¢ného tlaku a prietoku AB-PM -

- ASV-BD velkokapacitny uzatvéraci, regula¢ny (vyvaZovaci) ventil s moznostou vypustania

a pripojenia impulzného potrubia. Instaldcia do privodu, s moZnostou fixacie prednastavenia,
nastavitelnd hodnota citatelnd z viacerych pozicii, odnimatelné koliesko na ru¢né ovladanie.
Ventil ma funkciu oto¢nej polohy meracich vsuviek a vypustacieho ventila. Maximalny dif. tlak

Pripojenie Kys (M*/h) Menovity tlak
Rp 2" 3,0 PN 16 00374041
Rp 3" 6,0 PN 16 00374042
Rp 1” 9,5 PN 16 00374043
Rp 1 %" 18 PN 16 00374044
Rp 1 %" 26 PN 16 00374045
Rp 2" 40 PN 16 00374046

Kombinovana armatura AB-PM poskytuje tri funkcie v kom-
paktnom telese ventilu:

- Regulator diferen¢ného tlaku

- Regulacny ventil s linedrnou charakteristikou

- Regulator prietoku

Pouzitie:

Radidtorové sustavy aj sustavy podlahového kurenia, zabez-
pecenie presného hydraulického vyvazenia pomocou tlako-
vého rozdielu a nastavenie maximalneho prietoku zény.

9

Typ Rozmer

10
15
AB-PM 20
25

32

Ventil AB-PM mozno pouzit ako zénovy ventil (napr. nocné,
vikendové zniZenie kdrenia) pomocou programovatelného
termostatu a termoelektrického pohonu. Ventilom AB-PM
vieme zabezpecit stabilny tlakovy rozdiel aj pri ¢iasto¢nom
zatazeni, ¢o ndm v zdne garantuje presny a bezhlu¢ny chod
radidtorovych ventilov. Pri podlahovom kureni nam ventil AB-
PM zabezpeli rovnomernu distriblciu tepla vsetkych vykuro-
vacich pléch v zéne.

Vratna teplota vody sa da regulovat pomocou termostatickej
hlavice QT, vdaka ¢comu kondenzac¢né kotly maju vyssiu Ucin-
nost a nizsiu spotrebu plynu.

Kombinovany zénovy ventil AB-PM pre reguldciu tlakového rozdielu a obmedzenie prietoku
(DN 15-32). Balenie obsahuje 1,5 m dlhé impulzné potrubie a k pripojeniu potrebnu redukciu
¥"- V16" Maximalny dif. tlak na ventile 400 kPa, menovity tlak: PN 16. Zoznam vhodnych $rébeni
a pohonov uvedeny pri ventile AB-QM.

Pripojenie Max. Dp Prietok (I/h) Kod
15" AG 400 kPa 110-135 00371401
3" AG 400 kPa 300-400 00371402
1" AG 400 kPa 600-800 003721403

1 %" AG 400 kPa 1200-1600 00371404
1%"AG 400 kPa 2300-2700 00371405

Pozndmbka: Dimenzie ventilov AB-PM v rozsahu DN40-100 ndjdete v aktudlnom cenniku Danfoss

témov

v

é vyvazovanie sys

Dynamick



témov
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Dynamick

- Dynamické vyvazovacie ventily-regulatory prietoku s regulaénym ventilom AB-QM

Ventil AB-QM je automaticky regulator prietoku.
Vybaveny ventilovym pohonom tvori plne funke-
nu regulacnd kombinaciu. Pomocou réznych ven-
tilovych pohonov vieme dosiahnut dvojpolohovy,
3-bodovy, alebo aj proporcionalnu regulaciu.

Pouzitie: vzduchotechnické jednotky, jednotky

fancoil, vykurovacie/chladiace jednotky. AB-QM
aplikované bez pohonu je automatickou vyva-

Zovacou armaturou, ktord automaticky udrzuje

pozadovany prietok

V doésledku integrovaného regulatora diferencné-
ho tlaku ma regulany ventil AB-QM stale 100 %
autoritu, €o ndm umozni vzdy preciznu a stabilnd
regulaciu.

Regulacia prietoku funguje v kazdej zatazovej
situdcii, to znamen3, Ze pouzitim ventilu AB-QM
nemusime ratat s nadbytocnymi prietokmi, ktoré
sa velakrat objavia pri statickom vyvaZzovani a
prinesie ndm nezanedbatelnu Usporu energie.

Ventil AB-QM sa mdze nainstalovat s ovladacom
obmedzenia spatnej teploty QT a QTE. Tako-

PIBCV

1

RC

PIBCV
\

Jednotky FAN-COIL(FCU)

PIBCV

il
|

PIBCV

S H S
RC 7

Chladiace nosniky

|
PIBCY PIBCV
\ \

uto kombinaciou je prietok v stUpackach
dynamicky regulovany riadenim vratnej
teploty vody.

Chladiace

zariadenie

Cerpadlo
VSD

PIBCV

Tlakovo nezavisly vyvazovaci a regulacny
ventil so servopohonom (AB-QM)

RC IZbovy termostat

BMSVSD Riadiaci systém merania a regulacie
VSD Cerpadlo s plynulou regulaciou otacok

AB-QM tlakovo nezavisly automaticky vyvazovaci a regulacny ventil, s meracimi vsuvkami

alebo bez nich (DN 10-32). Montdz mozna do privodu aj do spiatocky, uzatvoritelny, da sa
vybavit servopohonom. Prevadzkova teplota: -10 az 120 °C. Nastavenie prietoku v %-ach,
moznost merania tlakového rozdielu. Maximalny dif. tlak na ventile 400 kPa, menovity tlak

PN 16.
Kod Kod
Rozmer  Pripojenie Ap Prietok (I/h) S meracou Bez meracej
vsuvkou vsuvky
10 G%"A 16 kPa 30-150 00371261 00371251
AB-QM LF
15 G3#"A 16 kPa 55-275 00321262 00321252
10 G¥%'A 16 kPa 55-275 00371211 00371201
15 G3¥%"A 16 kPa 90-450 00321212 00321202
AB-QM 20 G1"A 16 kPa 180-900 00321213 00371203
25 G1%'A 20 kPa 340-1700 00321214 00321204
32 G1%"A 20 kPa 640-3200 00371215 00371205




Telefonické informéacie o produkte: +421 232 441 888

Dynamické vyvazovacie ventily - regulatory prietoku s regulaénym ventilom AB-QM -

AB-QM tlakovo nezavisly automaticky vyvazovaci a regulacny ventil, s meracimi vsuvkami
(DN 40-250). Montédz mozna do privodu aj do spiatocky, uzatvoritelny, da sa vybavit servopo-
honom. Prevadzkova teplota: -10 az 120 °C. Nastavenie prietoku v %-ach, moznost merania

tlakového rozdielu. Maximalny dif. tlak na ventile 400 kPa, menovity tlak PN 16.

Typ

vonkajsi
Zavit

AB-QM
prirubovy

Rozmer

40

50

50

65

80
100
125
125 HF
150
150 HF
200
200 HF
250
250 HF

Pripojenie

G2"A
G2'A
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 250
DN 250

Ap
30 kPa
30 kPa
30 kPa
30 kPa
30 kPa
30 kPa
30 kPa
30 kPa
30 kPa
30 kPa
30 kPa
30 kPa
30 kPa
30 kPa

Prietok (I/h)
1500-7 500
5000-12500
5000-12500
8000 -20 000

11200 -28 000
15200-38 000
36 000 - 90 000
48000 - 120 000
58 000 - 145 000
91 600 - 229 000
76 000 - 190 000
120 000 - 300 000
112000 - 280 000
176 800 - 442 000

Regulator teploty AB-QT -

Kéd
00320770
00320771
00370772
00370773
003720774
00370775
00370705
00370715
00370706
00370716
00370707
00370717
00370708
00370718

AB-QT priamocinny termostaticky pohon (bez pomocnej energie) na reguldciu vratnej tep-
loty, napr. k jednotrubkovym systémom alebo dvojtrubkovym systémom pri schodiskovych

aplikaciach. Termostat QT je urceny k pouZitiu s tlakovo nezavislym vyvazovacim a regula¢nym

ventilom AB-QM DN 10-32. Ventil AB-QM spolu s termostatom QT predstavuju AB-QT.

Typ

AB-QT

Rozmer
10-20
25-32
10-20
25-32
10-20
25-32

Teplotny rozsah

45-60 °C
45-60 °C
35-50°C
35-50°C
65-85 °C
65-85 °C

Kod
00370382
00370383
00370384
00370385
00370386
00370387
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- Termické pohony k ventilom AB-QM

Termické pohony TWA-Z s ON/OFF regulaciou a ABNM-AS5 s proporcionalnou

reguldciou k ventilom AB-QM a AB-PM dimenzie DN10 az DN 32.

Typ

TWA-Z/NC

TWA-Z/NO

TWA-Z/NC

TWA-Z/NO

ABNM-A5

ABNM-A5

ABNM-A5

ABNM-A5

ABNM-Z

Nazov

K ventilom AB-QM, 24V, 50 Hz, 2 W, zatvore-
né bez napatia (NC) (on/off), kabel 1,2 m

K ventilom AB-QM, 24V, 50 Hz, 2 W, otvorené
bez napatia (NO) (on/off), kdbel 1,2 m

K ventilom AB-QM, 230V, 50 Hz, 2 W, zatvore-
né bez napatia (NC) (on/off), kabel 1,2 m

K ventilom AB-QM, 230V, 50 Hz, 2 W, otvore-
né bez napatia (NO) (on/off), kdbel 1,2 m

K ventilom AB-QM, Log 24V, AC6,5mm, 10V,
zatvorené bez napdtia (NC) (on/off)

K ventilom AB-QM, Log 24V, AC 6,5mm, 10V,
otvorené bez napétia (NO) (on/off)

Kventilom AB-QM, Log 24V, DC 6,5mm, 10V,
zatvorené bez napétia (NC) (on/off)

K ventilom AB-QM, Log 24V, DC 6,5mm, 10V,
otvorené bez napatia (NO) (on/off)
Elektricky kabel k ABNM-Z, 1 m

Elektricky kdbel k ABNM-Z, 5 m

Elektricky kabel k ABNM-Z, 10 m

Kéd

082F1262

082F1260

082F1266

082F1264

082F1162

082F1163

082F1166

082F1167

082F1081
082F1082
082F1083

Elektrické pohony AMI 230 V/24 V, s 2-bodovou reguléciou, k ventilom AB-QM

do rozmeru DN 32.

Typ

AMI 140

AMI 140

Nazov

24V, 50 Hz, 2-bodovy, 12 s/mm, 200 N, zdvih
5,5 mm (on/off)

230V, 50 Hz, 2-bodovy, 12 s/mm, 200 N, zdvih
5,5 mm (on/off)

Kéd

082H8048

082H8049



Telefonické informéacie o produkte: +421 232 441 888

Elektromotorické pohony NovoCon® S -

NovoCon® S je vysoko presny multi-funkény pohon, Specidlne navrhnuty pre po-

uzitie v kombinacii s tlakovo nezavislym vyvazovacim a regula¢nym ventilom.

Typ Nazov Koéd

24V~, digitalny komunikac¢ny jazyk BAC NET
NS/ TP alebo ModBUS; dialkové nastavovanie; 00378504
monitoring prietoku a iné

NovoCon S
Digital & Hybrid

24V~, digitalny komunika¢ny jazyk BAC NET
NS/ TP nebo ModBUS; dialkové nastavovanie; 00378503
monitoring prietoku a energie

NovoCon S
CO6, Energy, I/0

Elektrické pohony AMV, AME 24V, k ventilom AB-QM -

Elektrické pohony AMV 24V, s 3-bodovou reguléaciou, snimac zdvihu, k ventilom

AB-QM do rozmeru DN 32.

Typ Nazov Kéd

24V, 50 Hz, 3-bodovy, 24 s/mm, 130 N, zdvih

AMVTTONL 5,5 mm, 1,5 m kabel

082H8056

24V, 50 Hz, 3-bodovy, 12 s/mm, 130 N, zdvih

AMV 120 NL 5mm, 1,5 m kabel

082H8058

Elektrické pohony AME 24V, s proporcionalnou reguldciou, snimac zdvihu, k venti-

lom AB-QM do rozmeru DN 32.

Typ Nazov Kéd

24V, 0(2)-10V, 24 s/mm, 130 N, zdvih 5 mm;

AME 110 NL 1,5 m kabel

082H8057
24V, 0(2)-10V, 12 s/mm, 130 N, zdvih 5 mm;

AME 120 NL 15 m kabel

082H8059

Elektrické pohony AME-QM 24V, s proporcionalnou regulaciou, k ventilom
AB-QM do rozmeru DN 40 — DN 250.

Typ Nazov Kod
24V, 50 Hz, 0(2)-10V/ 0(4)-20 mA,
AME 435 QM ’
DN 40 - DN 100 7,5-15 s/ mm, 400 N, ukazovatel polohy 082H0171

ventilu, zdvih 20 mm

AME 55 QM 24V, 50 Hz, 0(2)-10V/ 0(4)-20 mA, 8 s/mm,

DN 125 - DN 150 2000 N, ukazovatel polohy ventilu, zdvih 082H3078
40 mm
24V, 50 Hz, 0(2)-10 V/ 0(4)-20 mA, 8 s/mm,

AME 85 QM , : '

DN 200 - DN 250 Z:(r::)nl:l, ukazovatel polohy ventilu, zdvih 082G1453

Pre vyber dalsich 3-bodovych pruzinovych motorov Ziadajte o pomoc pracovnikov Danfoss
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- MTCV - Multifunk¢ny vyvazovaci termostaticky ventil pre cirkula¢né systémy teplej vody

ni”Fir'e vacsie pohodlje
Zsla spotrebga €nergije!

V cirkula¢nych potrubiach sa v minu-
losti pouzivalo len statické vyvazovanie. ; ; ;
Vzhladom na to, Ze spotreba sa v cirku- \ \ \
la¢nych potrubiach stale meni, spravna ! ! !
teplota vody sa vedela zabezpecit iba

s velkym mnoZstvom vody a vysokou
vstupnou teplotou. Takato prevadzka
prindsala so sebou znacné tepelné

e \-a \-a \-a

Na rieSenie takychto problémov vyvinul
Danfoss termostatické cirkulacné venti-
ly MTCV, pomocou ktorych dosiahneme = = Vo
harmonicky vyvazenu siet v kazdom - - -

prevadzkovom rezime. V cirkulacnych \ 1 \ 1 \ 1
potrubiach preteka len také mnoZstvo

vody, aké je potrebné k tomu, aby
sme udrzali stélu teplotu cirkulacného

potrubia. Q' & g’

mTCV MmTCV MTCV
Pouzitim ventilu — pri zaisteni vietkého Zaroj IV
komfortu -3 drku|aén>’/ prietok dé (napr. kotol, menic tepla alebo nadrz)
znizit viac ako 0 50 %, a tepelna strata
systému moze byt o 30 % mensia.

o o o

S L P P

—
Cerpadlo

=====g==> Studend voda

MTCV automaticky multifunkény termostaticky vyvazovaci ventil pre reguléciu cirkulacnych
okruhov TV, v najnovsom prevedeni s kuzelkou z vysokoodolného polyméru POM-C, ktory
zvysuje zivotnost ventilu az dvojndsobne, s volitelnou funkciou dezinfekcie.

Rozmer Pripojenie Kys (M3/h) Teplota

15 " 1,5(20°C) 35-60 °C 00371515
MTCV

20 3" 1,8 (20 °C) 35-60 °C 00371520
Termostaticky dezinfekény modul (DN15/DN20 65-75 °C 00372021
Teplomer (DN15/DN20) 00371023
Regulator dezinfekéného procesu CCR2, 20 vystupov, 24V 00373851
Termopohon TWA-A (24 V AC, NC) 088H3110
Adaptér k termopohonu (DN15/DN20) 00371022
Adaptér pre tepelny snimac¢ ESMB (DIN15/DN20) 00371024



X. Statické vyvazovacie ventily systému

Statickd reguldcia sa pouziva pri systémoch
s konstantnym prietokom. PouZitie static-
kych regulagnych ventilov bolo typické aj
pri tvorbe starsich systémov, ked bola ete
energia lacna a automatické vyvazovanie
este nebolo rozsirené.

Prevadzkové naklady staticky ovladanych
systémov su vy3sie (ndklady na prevadzku
Cerpadiel, cirkulacné tepelné straty), ako
naklady modernych systémov s variabil-
nym prietokom. Vznik moznych problémov
s neziadUcimi nadmernymi prietokmi, ktoré
mozu narusit pocit komfortu.

Staticky regulované systémy vyzaduju vacsi
pocet armatur ako dynamicky systém, preto
sU investic¢né naklady vcelku vyssie. Prave
preto sa dnes uz takéto systémy neod-
porudcaju, takisto sa neodporuca staticka
regulacia pre dynamické systémy.

Jednotky FAN-COIL (FCU)

Ay

ﬂ@i@

2 pasmovy

]
MBV + 2 padsmovy MCV 2 pasmovy MCV 2 pasmovy MCV
g MBV
HUTO GERENDAK
=§ MBV MBV
2 pasmovy ' 2 pésmovy 2 pasmovy
mcv bl mcv mcv

W\

. LK

- m Il
g 7
2 pasmovy'

mcv ! I MBV

SZIVATTYU

MBV i Mmcv

. Cerpadlo

* MBV

Chladiace

I zariadenie i}
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N

A
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Statické vyvazovacie ventily MSV-BD -

MSV-BD
s vnutornym
zavitom

MSV-BD
s vonkajsim
zavitom

Rozmer
15LF
15

20
25
32
40
50

15LF
15
20

Uzatvdéraci ventil s predvolenym nastavenim LENO™ MSV-BD, s oto¢nou meracou a vypus-
tacou stanicou. Prednastavenie je mozné fixovat, nastavitelna hodnota citatelna z viacerych
pozicii, odnimatelné ru¢né koliesko, oto¢na meracia a vypustacia stanica.

Max. dif. tlak (na ventile) 2,5 bar, prevadzkova teplota -20 az 120 °C.

Pripojenie Kys (M>/h) Menovity tlak
Rp 2" 2,5 PN 20 00374000
Rp 2" 3,0 PN 20 00374001
Rp 3" 6,0 PN 20 00374002
Rp 1” 9,5 PN 20 00374003
Rp 1 %" 18 PN 20 00374004
Rp 1 %" 26 PN 20 00374005
Rp 2" 40 PN 20 00374006
G"A 2,5 PN 20 00374100
G%"A 3,0 PN 20 00374101
G34"A 6,0 PN 20 00374102

Vhodné srébenia G 3% na strane 11
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B usv-

Manualne nastavitelny prietokovy ventil typu USV-I, s funkciou uzatvarania a vypustania,

s moznostou merania. Montuje sa na privodné potrubie. Vypustaci ventil, moZnost pripojenia
1 meracej vsuvky na vypustacom ventile, max. diferen¢ny tlak na ventile 1,5 bar, prevadzkova
teplota -20 az 120 °C.

USV-I
s vnutornym
zavitom

USV-I
s vonkajsim
zavitom

Rozmer
15
20
25
32
40
50
15
20
25
32
40
50

Pripojenie
Rp 2"
Rp 3"
Rp1”

Rp1%"
Rp1%"
Rp 2"
G%"A
G1"A
G1%"A
G1%"A
G13%"A
G2%"A

Kys (M*/h)
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16

Menovity tlak
PN 16

PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16

00372141
00372142
00372143
00372144
00372145
00372155
00372146
00372147
00372148
00372149
00372150
00372152

MSV-F2 ventil pre ru¢né vyvazovanie, uzatvaraci, meracie vsuvky, ciselnd skala nastavenia
skrtenia, max. dif. tlak na (ventile) 1,5 bar, prevadzkova teplota: -20 az 130 °C.
Ventil MSV-F2 je mozné dodat aj v prevedeni PN 25, prevadzkova teplota -10 az 150 °C.

MSV-F2
priruba

Rozmer
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400

Pripojenie
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400

Kys (M*/h)
53,8
934
122
200
304
401
685
952
1380
2046
2584

Menovity tlak
PN 16

PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16

00371061
00371062
00371063
00371064
00371065
00371066
00371067
00371068
00371069
00371090
00371091



Telefonické informéacie o produkte: +421 232 441 888

Prislusenstvo k ventilom ASV-P/PV, ASV-M/I, USV-M/I -

Typ

Pripojka impulznej trubice BK redukcia Rp %s- R 4"

Impulznd radrka 1,5 m

Impulznd rdrka 5 m

Sada meracich vsuviek k ventilom ASV-M

Tesnenie impulznej rarky, 10 ks

Upchavka ASV-I, ASV-M k vrtu (diere) pre impulznu rarku, 10 ks

Kod
003L8151
003L8174
003L8145
003L8152
003L8153
003L8175

Zavitové koncovky k ventilom AB-QM, ASV-P/PV, ASV-M/I, USV-M/I -

Typ
) Obsah sady
1 ks hlavica
s 1 ks matica
1 ks ploché
tesnenie

Rozmer
DN10
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50

ASV-P/PV

00370232
00370233
00370234
00370235
00370273
00370278

ASV-M/I
00370232
00370233
00370234
00370235
00370273
00370274

USV-M/I

00370232
00370233
00370234
00370235
00370273
00370274

AB-QM
00370231
00370232
00370233
00370234
00370235
00370279
00370278

Privarovacie koncovky k ventilom AB-QM, ASV-P/PV, ASV-M/I, USV-M/I -

Typ

Obsah sady:
1 ks hlavica

1 ks matica

1 ks ploché

tesnenie

Spoje so zavitovymi koncovkami

Rozmer
DN10
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50

ASV-P/PV

00370226
00370227
00370228
00370229
00370271
00370276

ASV-M/I

00370226
003720227
00370228
00370229
00370271
00370272

USV-M/I

00370226
00370227
00370228
00370229
00370271
00370272

AB-QM
00320226
00320227
00320228
00320229
00320270
00320276

Spoje s privarovacimi koncovkami
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XI. Ostatné armatury

Termostaticky zmiesavaci ventil TVM. Max. diferen¢ny tlak: 5 bar, T max: 100 °C,
stab. teplota + / - 3 °C. Pre vykurovaciu techniku TVM-H,

E‘ TVM-W na vyuZitie pre tepld Uzitkovd vodu (napr. ochrana proti obareniu).

S

e

E Rozmer Pripojenie Kys (M>/h) Teplota

E 20 G1"A 1,9 30-70°C 00321120
oy TVM-H

< 25 G1%"A 3,0 30-70°C 003721127
L

_E 20 G1"A 2,1 30-70°C 00373145
[ TVM-W

(@) 25 G1%"A 33 30-70°C 00373146

Prepustaci ventil typ AVDO. S dvoma vnutornymi zavitmi, teplota vody max. 120 °C.

Typ Rozmer Pripojenie Kys (M*/h) Ap Kod
AVDO 15 " 2,39 5-50 kPa 00316002
rohovy, 2x 20 %" 3,58 5-50 kPa 00316007
vnutorny
Zavit 25 1 5,98 5-50 kPa 00316012
AVDO roho- 15 1" 2,39 5-50 kPa 00316003
vy, vnutorny 20 w 3,58 5-50 kPa 00316008
zavit + von-
Kaj3i zavit 25 1 5,98 5-50 kPa 00316013
AVDO pria- 15 V" 2,39 5-50 kPa 003L6018
h ra-
_ my, vnutorny 20 w 3,58 5-50 kPa 00316023

‘ zavit + von-
kajii zavit 25 1 5,98 5-50 kPa 00316028
AVDO 15 v 2,39 5-50 kPa 00316020
priamy, 2x 20 %" 3,58 5-50 kPa 00316025
vonkajsi
Zévit 25 1 5,98 5-50 kPa 00316030

LENO™ MSV-S vysokokapacitny gulovy ventil zo skupiny LENO™, s napustanim/vypustanim a roz-
sahom prevadzkovej teploty od -20 °C do 120 °C, s moznostou pripojenia impulznej rirky
k ASV-P/PV.

Rozmer Pripojenie Kys (M*/h) Menovity tlak
15 Rp %" 3,0 PN 16 00324011
20 Rp %" 6,6 PN 16 00374012
MSV-S 25 Rp1” 95 PN 16 00324013
s vnhutornym
Zavitom 32 Rp1%" 18 PN 16 00374014
40 Rp1%" 26 PN 16 00324015
50 Rp 2" 40 PN 16 00374016
s vonkajgim 15 G1'A 3,0 PN 16 00324111
zavitom 20 G¥%'A 6,6 PN 16 00374112

Pripojovacia skrutka ASV na pripojenie impulznej trubice k vypustaciemu otvoru

ventilu MSV-S 00370109

Vhodné srébenia G 3% na strane 11.



XIl. Merace energii

Ultrazvukové merace energii - Rozsah prietoku 0,6m3/h az 6,0 m3/h -

SonoSelect 10 a SonoSafe 10

Danfoss SonoSelect 10 a SonoSafe 10 su kompaktné ultrazvukové merace energi,
ktoré sluzia na meranie spotreby energie vo vykurovacich aplikécidch pre potreby
fakturacie. Merace su navrhnuté na dialkové odcitanie (AMR). Merace energii pozo-
stavaju z ultrazvukového snimaca prietoku, dvojice snimacov teploty Pt1000 a poci-
tadla s integrovanymi obvodmi na meranie teploty a vypocet prietoku a energie.

_max.37.4

Specifické vlastnosti SonoSelect 10 SonoSafe 10

Komponenty pre centrdl. zdsob. teplom

Batérie Zivotnost batérie je 16 + 1 rokov Zivotnost batérie je 10 + 1 rokov

Privod a spiato¢ku mozno nakonfigurovat
Flexibilita lokalne. Merné jednotky je mozné nakonfigu-
rovat lokalne

Monitor nedovolenej manipulécie spusti
v pripade otvorenia meraca neopravnenou

Bezpecnost osobou alarm. Diagnosticka funkcia na za-
bezpecenie dovernosti meranych udajov
Néstroj pre montaznych pracovnikov (na-

SonoApp vody a konfiguracie napr. AMR, impulzného

vstupu, jednotiek, privodného / vratného
potrubia)

Prietok: 0,5 s (SonoSelect 10), 2 s (SonoSafe 10)
Meraci cyklus Energia: 0,5 s (SonoSelect 10), 2 s (SonoSafe 10)
Teplota: 4 s (SonoSelect 10), 10 s (SonoSafe 10)

Ultrazvukové merace energii - rozsah 0,6 m3/h az 60 m3/h -

Charakteristické vlastnosti
SonoMeter 30

Danfoss SonoMeter 30 je rad ultrazvu-
kovych kompaktnych meracov ener-
gii, ktoré slizia na meranie spotreby
energie vo vykurovacich a chladiacich
aplikaciach pre potreby fakturacie.
Merace su navrhnuté na dialkové
odcitanie (AMR). Merace energi
SonoMeter 30 pozostavaju z ultrazvu-
kového snimaca prietoku, dvojice
snimacov teploty Pt500 a pocitadla s
integrovanymi obvodmi na meranie

teploty, vypocet prietoku a energie. m

- K dispozicii s menovitou prietokovou
rychlostou gp 0,6, 1,5, 2,5, 3,5,6,0, 10,0,
15,0,25,0,40,0 a 60,0 m*/h

- Dialkové od¢itanie cez M-Bus, radio
OMS 868 MHz, RS-485 Modbus RTU,
pulzny vystup alebo optické rozhranie




XIll. Bytové vymennikové stanice

B TermixVMTD-F-B

Termix VMTD-F-B
je kompletné riesenie so zabudovanym ohrievacom vody a s reguldtorom diferencného tlaku vykur. systému. Termix
VMTD-F-B je priama stanica, vhodna pre byty, decentralizované systémy, rodinné domy (jedno a viac generacné) az do 7

Bytové vymennikové stanice

bytovych jednotiek.
Vykon Privod Spiatocka Sv/ Ubytok tlaku  Objemovy prietok
TUV primar. strana primar. strana TUV primar.strana  sekundar. strana
kw °C °C °C kPa I/h
33 60 20 10/45 25 810
VMTD-F-B
40 70 20 10/50 25 903
50 60 20 10/45 40 1228
VMTD-F-B
58 70 20 10/50 40 1247
65 60 20 10/45 35 1597
VMTD-F-B
75 70 20 10/50 35 1612
68 60 20 10/45 30 1653
VMTD-F-B
80 70 20 10/50 30 1722

- EvoFlat FSS s kompletnou izolaciou

EvoFlat je kompaktna bytova vymennikova stanica s jednoduchou obsluhou.
EvoFlat je zvlast vhodna do dvojrirkovych systémov v obytnych budovach, ktoré
s zésobované zo sekundarne pripojeného systému centralneho zasobovania
teplom, zo systému blokového vykurovania alebo z centrdlne umiestnenej bloko-
vej kotolne.

Objemovy  Objemovy Ubytok

Vykon Tgpl?ta Teplofa prietok prietok tlaku

; primdrna  sekunddarna . . .

%) TUV primarna  sekunddrna  primérna

strana strana
kw °C oC strana strana strana
I/h I/h *kPa

1 37 65/19,1 10/45 707 910 16
1 37 65/22,4 10/50 762 796 18
2 45 65/17,6 10/45 833 1106 18
2 45 65/20,6 10/50 890 968 21
3 55,5 65/14 10/45 950 1365 1
3 53 65/15,8 10/50 950 1140 1
3 42 55/16,3 10/45 950 1033 141
3 33,7 50/19,1 10/45 950 829 41
G1 37 65/25 10/45 850 910 25
G1 37 60/28 10/50 865 796 30



XIV. Odovzdavacie stanice tepla a komponenty pre CZT

Odovzdavacia stanica DSAWALL [l

Jednotka DSA WALL je ur¢enad na pouzitie vo vysokoparametrovych sietach
dialkového vykurovania. Je vhodna pre vykurovanie jednogeneracnych a viac-
generacnych domov a komercnych alebo priemyselnych budov.

=  Domova stanica DSA WALL je tlakovo nezavisla pre vykurovanie alebo
podlahové vykurovanie a ohrev teplej vody

* Vhodna pre vykurovanie samostatnych i bytovych domov, komercnych
a priemyselnych budov

» Rozsah vykonu az do 145 kW kurenia / 120 kW tepld voda *

= Vyhovuje viac ako 90% vietkych technickych poziadaviek na pripojenie
typickych sieti centralneho zdsobovania teplom

Odovzddvacie stanice tepla

Domova stanica RED FRAME -

Vymennikové stanice Red Frame su optimalne nakonfigurované osved¢enymi
riadiacimi prvkami na zéklade doporuceni spolo¢nosti Danfoss a st vhodné pre
vacsinu typovych aplikacif.

Vyhody domovej stanice RED FRAME:

= Vopred definované riesenie rozmerov moduldrneho rdmu a pokyny pre
montaz

= Pouzitie komponentov a regulagnych prvkov vyrdbanych a doporuce-
nych spolo¢nostou Danfoss

= Garantované dodacie lehoty

= Optimalny navrh s garanciou funk¢nosti

= Velké vykonové rozsahy

= RieSenie na mieru

= Rozsah tlaku: PN16, 25, (40) bar



Komponenty pre centrdlne zdsobovanie teplom

- Doskové tepelné vymenniky SONDEX

Doskové tepelné vymenniky SONDEX® st vymenniky novej generacie, ktoré spifiaju véetky individudine poziadavky na energe-
ticku u¢innost a extrémne vysoky vykon.

Skladané
doskové tepelné
vymenniky

- Standardné doskové
tepelné vymenniky

- Polozvérané doskové
tepelné vymenniky

- Free Flow doskové
tepelné vymenniky

- Celonerezové doskové
tepelné vymenniky

- Vyparniky

- Kondenzatory

Zariadenia na
Upravu morskej
vody na pitnu

/varané

Spajkované
doskové tepelné
vymenniky

tepelné
vymenniky

- Sipovitd geometria
+ Micro Plate geometria

- EtdZzova rozdelovacia jednotka TDU.3

EtaZzova rozdelovacia jednotka TDU.3 je urcend pre dvojrirkové horizontélne
vykurovacie systémy a realizuje funkcie pripojenia, merania, reguldcie a rozdelovania.

Etazovu rozdelovaciu jednotku TDU.3 mozno lahko montovat na stenu a pripajat na
vzostupné potrubie vykurovacieho systému. Horizontalne vykurovacie systémy jed-
notlivych bytov sa pripdjaju na vetvy rozdelovacej jednotky. Konstrukcia jednotky
TDU.3 poskytuje komfortny pristup ku vsetkym prvkom a tak ziednodusuje nasta-
venie bytového vykurovacieho systému. Jednotku TDU.3 mozno volitelne objednat
namontovanu v kovovej skrinke, dodavanej ako prislusenstvo.



Telefonické informéacie o produkte: +421 232 441 888

Spajkované tepelné vymenniky XB -

Rad doskovych tepelnych vymennikov XB medou spéjkovanych je ur¢eny na pouzitie v systémoch centralneho zasobovania
teplom (CZT) a centralneho zésobovania chladom (CZCH). Rozsah zahfia viacero rozdielne dimenzovanych teplovymennych
dosiek, vdaka comu mozno vybrat optimélny tepelny vymennik pre rézne druhy pouzitia.

Hlavné technické udaje
- Min. teplota-10 ° C, max. teplota +180 ° C
- Max. pracovny tlak 25 bar
- Pridiace médium
CZT: cirkul. voda / voda s glykolom do
50%
CZCH: voda s etylénom, propylén-glyko-
lom, roztok vody s etanolom a iné
vhodné média na prenos tepla

Elektronicky regulator ECL Comfort -

Regulator Danfoss ECL Comfort bol vyvinuty Specidlne pre vymennikové stanice Danfoss. Poskytuje jednoduchu a efektivnu
moznost regulacie vasho systému vykurovania a pripravy teplej pitnej vody v jednej alebo vo viacerych budovach. Vas systém
mozete riadit priamo pomocou vasho smartfonu, on-line cez ECL Portal alebo prostrednictvom maximalne intuitivneho rozhra-
nia regulatora.

ECL Comfort 210 1 regulator na vietko Regulator ECL ECL Comfort 310
Comfort je jasnd volba, pretoze je
vhodny pre vietky typické aplikacie
systémov CZT a mikrosiete.

Komponenty pre centrdlne zdsobovanie teplom



- Ventily Danfoss JIP™ s redukovanym otvorom

Gulové ventily Danfoss JIP™ so svojimi vlastnostami predstavuju Spickové a unikdtne riesenie na trhu gulovych ventilov.
V systéme vytvaraju sekcie a pouzivaju sa pocas udrzby inych vyrobkov.

tily Danfoss JIP™ pre instaldcie v budovdch

s Pohon so zéavitovkovou s Pohon so zavitovkovou
Rukovat L Rukovat L
prevodovkou prevodovkou
TYP prirubovy (FF) navarovaci (WW)
15-50 65-200 65-500 15-50 65-200 65-600
< 40 16 25 16 25 40 25 25
)
>
‘L
3
2 Ventily Danfoss JIP™ s redukovanym otvorom
S Bl ventily y

Rukovat L Rukovat T Rukovat L Rukovat T Rukovat L
TYP prirubovy / vnutorny zavit (Il) vnutorny zavit / navarovaci (IW)
navarovaci (FW) y y
15-50 65-200 15-25 15-50 15-25 15-50
40 16 25 40 40 40 40

- Cenniky Tepelna technika

VSetky Cenniky vyrobkov Danfoss divizie Tepelna technika najdete na nasej interne-
tovej stranke www.danfoss.sk pod odkazom Dokumentécia a Cenniky alebo siich
mozete stiahnut do vasho inteligentného telefonu prostrednictvom QR kédu viavo.
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Ventily Danfoss JIP™ s plnym otvorom -

-y

S

>

()

3

= Pohon so zavit. =8 Pohon so zavit. i )
Rukovat L prevodovkou Rukovat L prevodovkou Rukovat L S
)

TYP prirubovy s plnym otvorom (FF) navarovaci s plnym otvorom (WW) n asgl::\zz‘l’,)(,F/W) ic‘
S

e

15-50 65-150 150-400 15-50 65-150 50-400 15-50 65-150 >E
v

40 16 25 16 25 40 25 25 40 16 25 Q.

=

Q.

—

\

Vypustacie ventily Danfoss JIP™ A

yp y l

.«

<

S

Q
>

—

o

>

Q

Ke)

—

S

y O

Sesthran Rukovat L
navarovaci / vonkajsi zavit navarovaci / vonkajsi zavit
+ uzatvaracia krytka (WE) + uzatvaracia krytka (WE)
15-50 15-25
40 40

Danfoss Product store -

Danfoss Product store je novy systém, v ktorom mozete vyhladavat a objednavat

vyrobky z vyrobkovej rady Chladenie, Tepelnd technika a Priemyselnd automatizacia.

\yrobok vyhladajte pomocou lupy v hornej ¢asti stranky alebo prostrednictvom -

katalégu a ak ho chcete objednat, pridajte ho do kosika kliknutim na dolné tlacidlo -1.
Pridat do kosika. Tento systém je k dispozicii na internetovej stranke:

https://store.danfoss.com/sk/sk alebo ho najdete stiahnutim QR kédu po pravej :
strane.




- Regulacné ventily s elektrickym pohonom

1) H - tlacidlo ru¢ného ovladania
2) Ano - s batériami AM-PBU 25

3) 2(-10)-130 az po rozmery DN 100;
2(-10)-150 od DN 125-150

4) toto je vieobecny prehlad: podrobné udaje dP
cezrozne DN najdete v Udajovom liste

5) toto je 2-bodova regulécia

5) hybridna verzia: modulovana a BACnet MS/TP
digitalna verzia: iba BACnet MS/TP

7) odporuca sa verzia QM

VENTILY

(:aNr) Tepl. (°C) Typ :;;Ie
16 2-130 VS = (':" 2
25 2-150 VM 2
25 2-150 VB 2

25 2(-10)-200 VFS

16 2(-10)-150 VFM

£
o
o
(]
2
dxd
c
©
>
]
2
°
w
‘G
N
)
=
(7]
£
\©
S
s
c
(]
v
>
£
0
2
w
>
wv

* 00§ & B o

POHONY

Typ

Napatie 24V

Napatie 230V
3-bodova regulacia
Modulovana regulacia
Bezpeénostna funkcia
Rychlost (s/mm)

Sila/kratiaci moment

Elektrické pohony pre systémy centralneho zasobovania teplom

AMV(E)

30

AMV(E)
23(sU)

20

AMV(E)
13(sV)

%) T 3

16 2120 AHQM 2
16,25 2-150 AVQM 2
16,25 2150 AFQM 2
16 2-120 vz ,i‘._., 2/3/4
16 2120 vzL sﬂ, 2/3/4
16 2(-10)-130 VRB e 2/3
=
16 2(-10)0130 VRG * 213
6 2010120 L w 23
2(10)-
16 130/2009 Vv ' 13
16 2(-10120 AB-QM'S 2
AB-QM ?
2(-10)-120 L 2

Zdvih (mm)
Zdvih  Kvs
DN : Q
(mm) (m*/h)
15-25 45 0,25-4
15-50 5-10 0,25-25
15-50 5-10 0,25-40
15100 15-40 0,4-145
65250 30-50 63-900
15-100 5-15 0,035-38
15-50 5-10 0,015-15
40250 827 2,2-420
15-20 55 0,25-4
0,25-3,5
(A-AB),
1520 28 0,25-2,5
(B-AB)
15-50 10-15 0,63-40
15-50 10-15 0,63-40
15100 10-30 0,63-145
15300  10-80  0,63-1350
15-32 2,25-45 00332
40250 1027 7,5-370

AMV(E)
AMV(E) | 658SU/SD AMV(E) AMV(E)
655 AMV(E) 33
659 SD
~/js ~1js .
~/js ~/js ~
AMV AMV AMV
AME AME AME
nie éno éno (SD)
2alebo 6 2alebo 6 3
2000 N 2000 N 450N
50 50 10
dp dpP¥ dpP?
(bar) (bar) (bar)
10
16-25
16
1,5-4,5 1,5-4,5
(DN65-100) (DN65-100)
3-8
12-20
15-20 15-20
(DN65-125) (DN65-125)
0,3-1 0,3-1
(DN100) (DN100)
0,5-1,5
(2-cestny +
miedanie) /
0,3-0,5

(rozdelovanie)
(DN 100-150)

4 4
(DN125-150)  (DN125-150)

AMV

AME

450N

10

dpll
(bar)

16-25

12-20

AMV

AME

éno (SU/SD)

16-25

23:
12-20

AMV

AME

15

450N

10

dp*
(bar)

16-25

12-20

AMV

AME

éno (SU/SD)

14

300N

55

dp*
(bar)

10 (DN15)

16-25
(DN15-25)

16
(DN15-20)

4
(DN15-32)

12-20
(DN15)

135U:
2,5-3,5

135U:
12,5

AMV(E)
10

e

-

AMV

AME

300N

55

dPM
(bar)

10 (DN15)

16-25
(DN15-25)

16
(DN15-20)

4
(DN15-32)

12-20
(DN15)

150(AS)

10

AMV AME

855

- [}
el i

AMV éno
nie AME
nie nie
24 2
250N 15000 N
5 80
dp* dp?
(bar) (bar)
(DN15)
12-20
(DN15)
1,5-3,7
(2-cestny +
miesanie) /
1-2
(rozdelovanie)
(DN200-300)
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Regulaéné ventily s elektrickym pohonom -

Pohony pre HVAC

AMV(E) AMV(E) AMV(E) AMV(E) AMV(E) AMV(E) AMV(E) AMV(E) AMV/E AMI
685 85(QM)/86 55(QM)/56 435(QM) | 438SU 35 25(SU/SD) | 130(H)/140(H)? TWA-ZL/Z | ABNAS | ABNM | 11qy | q49n | NovoCon
-
- -
-
~/js ~ ~ ~/js ~ ~ ~ ~ ~/js ~/js ~/js ~ ~ ~/js
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ nie nie = nie
AMV AMV AMV AMV AMV AMV AMV AMV nie nie nie éno nie nie
AME AME AME AME AME AME AME AME nie nie éno ano nie éno®
nie? nie? nie ano SU nie ano (SU/SD) nie nie ano ano nie nie nie
8/3 8/4 15alebo 7,5 15 3 1/15 24/12 asi 60 30 30 24/12 12 24/3
5000 N 5000 N 2000N/1500N 400N 450N 600N 1000N /450 N 200N 90 95 95 130 200 90
80 40 40 20 15 15 15 549 2,8 5 5/6,5 55 545 7
dpP? dp¥ dpP? dp¥ dpP? dpP¥ dp4 dpP? dpP? dp¥ dpP¥ dpP? dp# dp¥
(bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar)
25:
5-13 1,5-4,5/1-3 2-25 3-25 (DN15-50)
(DN65-100) (DN65-100) (DN15-50) 25SU/sD:
0,5-22 (DN15-50)
5-10
(DN150-250)
25SU/sD:
4 4 (D40-100) 4
(LY (iba verzia SD) B
10-12 15-16
(DN150-250) (PN 16; DN65-125)
DD
1-2,5 125 1-2,5
4 (2-cestny + miesanie) /
1 (rozdelovanie)
4 (2-cestny + miesanie) /
1 (rozdelovanie)
55:
5 2,5-4 4
(2-cestny + (che?strTy+ (ch?strfy +
L miesanie)/ miesanie) /
miesanie) / 0,6-1 1
03 - —
e (rozdelovanie) (rozdelovanie)
(DN 100) (DN15-80) (DN 15-80)
55:0,5-1,5
0,8-2,3 L . (2-cestny + miesanie) 2'5-4, 4
B (2-cestny + N N (2-cestny+ .
(2-cestny + . /0,3-0,5 (rozdelovanie); L. (2-cestny +
L. mieanie) / miesanie)/ L
miedanie) / 06 56: 0,6-1 miedanie) / 1
0,7-1,5 ! . 1 (2-cestny + miesanie) / - . (rozdelovanie)
5 . (rozdelovanie) N . (rozdelovanie)
(rozdelovanie) 0,3 (rozdelovanie) (DN 15-50)
(DN 125-150) (DN15-80)
(DN 100-150)
4 4 4 4 4 4 4
4 4 A a zssu:/so:

(DN200-250) (DN200-250)”

(DN125-150)”

(DN40-100)”

(DN40-100)



- Komponenty pre centralne zasobovanie teplom (CZT)

VENTILY

PN Teplota
(bar) Q)
10 2-10
6 2-110
6 2-110
40 -20...130%
25 -20...130%
40 -20...130%

1

Typ

i
c
©
>
(=]
E
=]

K
>
S
(=)

=
[
[

‘o
S
=
c
@
v
>
£

N
-
w
>

wv

Ventil

HRB

HRE

HFE

AMZ
12

Ventil

AMZ
13

Pripoje
\ﬁh\ 3/4
a 3/4
& -

POHONY Pohon pre systémy centralneho vykurovania

Napétie 24V

Napitie 230V
Regulacia
Bezpeénostna funkcia
Rychlost (s/90°)
Kratiaci moment (Nm)
Pomocny prepinac

Uhol otacania

DN Uhol

otacania
)

15-50
15-50

20-150

20
25
32 90
40

50

20
25

32

Kvs
(m3/h)

0,4-40
63-40

12-400

41

70
121
200

292

41
70

121

Pohon AMZ 112

2-bodova
nie
30,602
510
ano
90°

dp'l)
(bar)

toto je vieobecny prehlad: podrobné idaje dP cez rézne DN a rychlosti najdete v Udajovom liste

Pohon AMZ 113

2-bodova
nie
30,602
5, 15
ano
90°

dp?
(bar)

AMB 162

~a~/js
3-bodové/modulovana
nie
15, 30, 60, 90,120, 480
5Nm
ano (volitelny)
90°

dpl)
(bar)

2 (rozdelovanie) /
1 (miesanie)

1

0,5

2) verzia 30s sa pouzivas5Nm-AMZ 112 azdo DN 25 a AMZ 113 az do DN 25 - Verzia 60s sa pouziva s 10/15 Nm - AMZ 112 DN 32-50 a AMZ 113 DN 32

3) 5Nmlen pre AMZ 112 DN 15-32 a AMZ 113 DN 15-25 - 10 Nm len pre AMZ 112 DN 32-50 - 15 Nm len pre AMZ 113 DN 32

4) této informacia plati len pre ventil: pre ziskanie Gdajov o minimalnej teplote k vyrobkom AMZ112/113 kontaktujte, prosim, spolo¢nost Danfoss

POHONY
PRE
KLAPKY

Napétie 24V ~/js
Napitie 230V ~/js
2/3-bodovi regulacia ano®
Modulovana .

: nie
regulacia
Bezpeénostna funkcia nie

60-120

Rychlost (s/90°)
Kratiaci moment (Nm) 5

Pomocny prepinaé 19

v

v zavislosti od pripojenia

ARG

volitelny

~/js

nie

19

~/js

~/js

ano?

19

POHONY PRE KLAPKY - bez vratnej pruziny

~/js ~/js
nie nie
nie nie
ano ano
nie nie
60-120 100

alebo

1509
8 10

18 18

v pripade pomocného prepinaca plati nizsia rychlost
prevadzkova rychlost/rychlost s bezpecnostnou funkciou

AMD
~ Bl

~/js ~/js ~/js
~/js nie =S
ano? nie ano?

nie ano nie

nie nie nie
60-120 100 150
alebo alebo

1509 1509

15 15 20

19 19 20

~/js

nie

nie

20

29

AM AMD | A AM
610 620 7 810

~/js ~/js ~/js
~/js nie /s
ano? nie ano?
nie ano nie
nie nie nie
150 150 150
30 30 40
29 28 28

AMB 182

~a~/js
3-bodova/modulovana
nie
60,90, 120,240 "
10alebo 15 Nm
ano (volitelny)
90°

dPl)
(bar)

2 (rozdelovanie) /
1 (miesanie)

1

0,5

POHONY PRE KLAPKY - s vratnou pruzinou

~/js ~/js ~/js

nie ~/js ni

e

ni

e 2-bodova ni

e

ano nie ano
nie éno éno
150 40/20”  100/207
40 3 3
29 29 29

AMD
820

~/js ~/js ~/js
s nie ~/js
2-bodové  nie  2-bodovd
nie ano nie
éno ano ano
75/207  100/207  75/207
5 5 10
29 20 29

~/js ~/js ~/js

n'

e ~/js nie

nie  2-bodovd  nie

ano

150/20 150/207 150/20
) 7

29 29 29



XVII. Instalacné prirucky
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AB-QM Sprievodca nastavenim ‘g

MSV-BD Sprievodca nastavenim
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Ndvod na montadz

ASV-P/PV SPRIEVODCA NASTAVENIM

Montaz

ASV-PV treba namontovat do spatného po-
trubia s prietokom v smere Sipky na ventile.
Partnerské ventily (ASV-M/BD) treba namon-
tovat do privodného potrubia s prietokom
v smere $ipky na ventile. Impulznt rdrku
treba namontovat medzi partnersky ventil

a ASV-PV.

Impulznd rarka by sa mala pred pripojenim
k ASV-PV prepléchnut v smere od privodné-
ho potrubia.

Vdaka malym montaznym rozmerom je in-
staldcia ASV jednoducha aj vo velmi obme-
dzenom priestore. Uhol 90°medzi vietkymi
obsluznymi prvkami a pripojmi (uzatvéranie,
vypustanie, nastavovanie, meranie) umoz-
nuje pohodIny pristup pri kazdej montaznej
polohe.

Vypustanie

Odtokovu pripojku na ASV-PV alebo ASV-BD

je mozné pouzit na vypustanie vody a plne-

nie vodou.

Pri vypustani cez ventil ASV-BD pouzite

tento postup:

1. Zatvorte otvorenu testovaciu koncovku.

2. Odstrante impulznt rarku.

3. Demontujte hadicovu pripojku.

4. Pripojte prislusenstvo odtokovej pripojky
(obj.¢islo 00374096 alebo 00374097).

5. Modra testovacia koncovka otvori vystup,
zatial ¢o Cervena testovacia koncovka
otvori vstup. Nepouzite viac ako max. 3
otacky. Odtokovu pripojku a testovacie
koncovky mozno otécat do lubovolnej
polohy.

Nastavenie

Prednastavenie z vyrobného zavodu

Nastavenie Ap

Nastavenie diferen¢ného tlaku mozno
jednoducho zmenit pomocou nastavovacej
stupnice, ¢o Setrf ¢as pocas udrzby systému.
PoZadovany diferen¢ny tlak sa nastavuje
nasledovne:

1. Odblokujte nastavenie @.

2. Nastavte pozadovanu hodnotu nastave-
nia otoc¢enim stupnice @.

3. Zablokujte nastavenie v poZzadovanej
polohe ®.

Rozsah nastavenia Ap (kPa) kPa

5-25 10

20-60 30
Preplachovanie Ventily ASV-PV umoznuju preplachnut sys- 4. Preplachnutie systému by sa malo

tém z privodného potrubia. Pri preplachova-

ni systému postupujte nasledovne:

1. Systém musf byt naplneny vodou.

2. Odmontujte uzatvaraciu hlavicu @ a osa-
dte preplachovacie prislusenstvo @ (obj.
¢islo 003Z27850) na navadzaciu pruzinu
ventilu ASV-PV.

3. Pred prepldchnutim systému preplacho-
vacie prislusenstvo rukou otocte v smere
hodinovych ruciciek do koncovej polohy
®

vykonat

v smere $pky na tele ventilu.

5. Po preplachnuti systému otocte prislu-
Senstvo proti smeru hodinovych ruciciek
do pociatocnej polohy.

Pozndmka: Pred namontovanim prepla-
chovacieho prislusenstva musi byt systém
naplneny vodou, aby sa zaistilo, Ze diferencny
tlak nie je vyssi ako 5 barov.




Telefonické informéacie o produkte: +421 232 441 888

AB-QM - SPRIEVODCA NASTAVENIM [

Prednastavenie DN10-32
Vypocitany prietok moéze byt jednodu-
cho nastaveny bez pouZitia Specidlnych
nastrojov.

Na Ucely zmeny predvoleného nastavenia
(nastavenie z vyroby je 100 %) vykonajte
nizsie uvedené Styri kroky:

ey — h+2mm, DN 10-20
{ %t ﬁ%:t‘ h+4 mm, DN 25-32
® Odstrate modrd ochrannd krytku alebo L Yy | x5
pripevneny pohon. ‘Nl / \:% :
@ Zdvihnite sivy indika¢ny krdzok.
(® Ototte ho (pre znizenie prietoku nim
otacajte v smere hodinovych ruciciek)

do polohy nového predvoleného nasta-
venia.

@ Zatlacte sivy indikacny krdzok spét
do blokovanej polohy. Po kliknutf je
prednastavenie zablokované.
Stupnica prednastavenia ukazuje hodno-
tu od 100 % prietoku po 0 %. Otoc¢enim
doprava (v smere hodinovych ruciciek)
sa hodnota prietoku zniZi, kym oto¢enim
dolava (proti smeru hodinovych ruciciek)
Sa ZVysi.
Ak je ventil DN 15, potom je nominalny
prietok =450 1/h =100 % prednastavenie.
Ak chcete nastavit prietok 270 I/h, musite
nastavit hodnotu: 270/450 = 60 %.
Danfoss odporuca prednastavenie/prietok
od 20 do 100 %. Zakladné prednastavenie
z vyroby je 100 %.

Prednastavenie DN40-100

P.S.011.1/01

P.S.009.1/01

Prednastavenie DN125-250

P.B.O11.1/01

P.8.009.1/01
P.8010.1/01

Pozndmka: 1 otocka =5 %

7 v

Ndvod na montadz



7 v

Ndvod na montadz

MSV-BD - SPRIEVODCA NASTAVENIM

Upevnenie

Pred upevnenim ventilu skontrolujte, ¢i je systém

potrubia cisty a:

1. ventil je mozné otacat v uhle 360°(v pripade
pouZzitia potrubia so zavitom).

2. ventil je upevneny v stlade so sipkou urcuju-
cou smer toku.

Odstranenie paky

1. Nastavte paku do polohy 0.0.

2. Uvolnite zablokovanie nastavenia (zelené).
3. Odskrutkujte spojovaciu maticu.

Kalibracia paky

Pred opatovnym upevnenim sa uistite, Ze paka je
nastavena do polohy 0.0.

Pre ventily DN 15 - 20 s vonkajsim zévitom spo-
lo¢nost Danfoss ponuka cely rad kompresnych
spojok pre ocelové, medené a PEX potrubia.

Uzatvorenie

Ak chcete uzatvorit ventil, pdka sa musi zatlacit
nadol.

Funkcia uzatvorenia vyuziva gulovy ventil, takze
na Uplné uzavretie ventilu staci iba 90-stupriové
otolenie.

Okienko ukazovatela zobrazuje aktudlne nasta-
venie:

- Cervend = uzavreté

- biela = otvorené

Vypustanie

V zaujme zabezpeclenia praktickej prevadzky je
mozné vypustaci kohutik otocit o 360°.
Potrubie systému je moZné vypustit selektivne:

Otvorenim cervenej skisobnej zatky sa vypusti
privodové potrubie ventilu.

Otvorenim modrej skiisobnej zatky sa vypustite
potrubie na vystupnej strane ventilu.

Nastavenie a ochrana nastavenia

Ventil je vybaveny funkciou predvoleného
nastavenia na nastavenie/Upravu prietokovych
hodnot.

Pozadovany prietok sa nastavuje v 5 krokoch:

1.V otvorenej polohe pomocou zelenej packy
alebo 3 mm imbusového kltca uvolnite
zablokovanie.

2. Péka sa automaticky uvolnf.

3.Teraz je mozné nastavit vypocitand hodnotu.

4. Nastavenie sa zablokuje zatlacenim péky, kym 1

nezacvakne na svoje miesto.

5. Nastavenie je mozné chranit pomocou pasika
podla obrazka.

max. 3

13 mm

DN R1/R2 (mm)
15 86/67
20 89/69
25 91/71

32 118/84
40 118/84
50 124/90
4




Tlakovo nezavisly ventil EGEEIG M

Hydraulické vyvazenie a regulacia | AB-QM 4.0

Viytvorili sme tlakovo nezavisly regulacny ventil.
Teraz znova definujeme jeho hodnotu.

Tlakovo nezavislé regulacné ventily (PICV) Danfoss zmenili sposob reguldcie koncovych jednotiek v systémoch
vykurovania, vetrania a klimatizacie (HVAC). Teraz s hrdostou uvadzame jeho néastupcu AB-OM 4.0. Je lepsi z kazdého
mozného hladiska.




ENGINEERING

TOMORROW

Inziniering HVAC 4.0
pre inteligentné budovy

Digitalizacia menfi spésob nasho Zivota, prace a spravania.V dosledku toho

sa menf aj spdsob riadenia systémov VVK (HVAC). Trend k vyvoju inteligent-
nych budov meni aj poZiadavky na systémy vykurovania a/alebo chladenia.

Na UplIné vyuZitie novych technoldgii je doleZitejsie ako kedykolvek predtym
splnit najprv zékladné poziadavky; hydraulicky systém budovy musf byt dobre
vyvazeny a regulovany.

Danfoss AB-QM 4.0 je predpokladom pre HVAC 4.0 v inteligentnych budovach.
Je to kompletne novo navrhnuty tlakovo nezavisly regulacny ventil (PICV)

pre koncové jednotky ako ventildtorové konvektory, chladené stropy a dosko-
vé tepelné vymenniky. Je to stéle jedine¢nd 100%- na autorita ventilu AB-QM

100% s najlepsimi regulacnymi vlastnostami vo svojej triede. Avsak na novo
sme definovali hodnotu v styroch réznych oblastiach:

)

KK >4 K

Najlepsia volba, ak chcete
vyhrat vyberové konanie

- Najlepsie regula¢né vlastnosti
pre nastavenie prietoku
10-100% vo svojej triede

- Presné meranie prietoku

- Modely s / bez meracich
vsuviek

- Modely s vnutornym alebo
vonkajs$im zavitom

- Obojsmerné plnenie a prepla-
chovanie

- Modely BIM a sluzby

- Centrd podpory navrhu

Danfoss spol.sr. o.

Najlepsia volba pre dlho-
dobu vynikajucu kvalitu

- Najlepsia spolahlivost a ro-
bustnost vo svojej triede

- Konstrukcia odolné voci opo-
trebovaniu a zaneseniu

- Najvacsia uspesnost v testoch
Zivotnosti

- Predizena zaru¢na doba
na projekty

Tovarenska 49, 953 01 Zlaté Moravce
Tel: + 421 232 441 888 E-mail: zakaznickyservis@danfoss.com

Najlepsia volba ak chcete
komunikativnost a data

- Vhodnost pre vysoko presny
digitélny pohon Danfoss
NovoCon® S

- Komunikacia prostrednictvom
BACnet alebo Modbus

- Integrécia do BMS /Plug & play

- Dialkové uvedenie do pre-
vadzky, nastavenie prietoku
a preplachovanie

« Zber udajov zo systému HVAC

- Prediktivna udrzba. Rozne alar-
my na rychlu detekciu chyb

Najlepsia volba pre malé
prevadzkové naklady

- Nizsie ndklady na instalaciu

- Kratdia doba odovzdavania

« Najlepsi uzivatelsky komfort
pri najnizsej spotrebe energie

- Najlepsia efektivnost systému
HVAC

Kliknite na link:
https://youtu.be/s_HWw-5dU5E
alebo zadajte do vyhladavaca:
"Danfoss AB-QM 4.0

a pozrite si nase inSpiracné
video

Danfoss nezodpoveda za pripadné chyby v katalégoch, brozurkach ¢iinych tlacivach. Danfoss si vyhradzuje pravo upravit svoje produkty bez upozornenia. Tyka sa to aj produktov,

ktoré su uz objednané, za predpokladu, Ze Gpravy mozno urobit bez toho, aby potom bolo potrebné menit aj predtym dohodnuté parametre.

Vsetky obchodné znacky v tomto materiali s majetkom danych podnikov. Danfoss a vsetky logotypy Danfoss st chranenymi obchodnymi zna¢kami Danfoss A/S. Vietky prava

su vyhradené.
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