ENGINEERING
TOMORROW

Tehniline andmeleht

Mikroplaat-soojusvaheti (MPHE): XB61

Kirjeldus Mikroplaat-soojusvahetid - revolutsiooniline
tehnoloogia Danfossilt. Tanu ainulaadsele
plaadimustrile véimaldavad mikroplaat-
soojusvahetid tdhusamat soojusiilekannet
kui mistahes varasem soojusvaheti mudel.

Eelised:

« energia- ja kulusaast;

« parem soojusilekanne;
«  vdiksem réhukadu;

«  paindlikum ehitus;

«  pikem todiga.
Lisateave:
store.danfoss.com

XB61 on vasega joodetud soojusvaheti,
mis on ette nahtud ja valja tootatud
kaugkutte- ja kaugjahutusvorkude
ning muude kitterakenduste jaoks.

Heakskiit:
Surveseadmete direktiiv (PED).

Tellimine 1-astmeline joodetud soojusvaheti XB61-1 Lisavarustus — SB montaazitugi "
XB 61L-15B|XB 61M-1SB|XB 61H-1SB Tiiiibid (plaatide arv)
. Plaatide Pilt Tootekood
Pilt arv.n Keere (G 2) H M L
Tootekood 30-90 3070 | 30-60 | 004B1788

30 004B1906 | 004B1913 | 004B1925
36 004B1907 | 004B1914 | 004B1926
40 004B1908 | 004B1915 | 004B1927
50 004B1909 | 004B1916 | 004B1928
60 004B1910 | 004B1917 | 004B1929

91-180 71-160 61-120 | 004B1789
181-200 | 161-200 | 121-200 | 004B1790

" méotmed leiate lehekdiljelt 2

Lisavarustus - isolatsioon
70 004B1911 | 004B1918 | 004B1930 -
80 | 004B1912 | 004B1919 | 004B1931 Tiidibid (plaatide arv) Tootekood
90 004B3436 | 004B3444 | 004B3452 H M L
100 | 004B3437 | 004B3445 | 004B3453 30-50 3070 30-50 07961608
110 | 004B3438 | 004B3446 | 004B3454 19611’_1260% 17211'_11100 15011’_1&% Z;:i:i?:
120 | 004B3439 | 004B3447 | 004B3455
140 004B3440 | 004B3448 | 004B3456 - 181-200 141-200 079G1611

160 | 004B3441 | 004B3449 | 004B3457
180 | 004B3442 | 004B3450 | 004B3458 | Lisavarustus - liitmikud

200 | 004B3443 | 004B3451 | 004B3459 Joodetavad Tootekood *
Méirkus. Montaazitugi (nn SB montaazitugi) tuleb tellida eraldi. 28 mm torud 004B2910
35 mm torud 004B2911
42 mm torud 004B2912

2 komplektis 2 tk.

Keevitatavad Tootekood ?
DN 32 004B2907
DN 40 004B2908
DN 50 004B2909
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http://store.danfoss.com

ENGINEERING

TOMORROW
Tehniline andmeleht XB61
Tehnilised andmed Soojusvaheti XB61-1
Suurim t66réhk bar 25
Min / maks temperatuur °C -10/180
Soojuskandja vesi/ vesi
Plaatide lainestus H/M/L
Maht / kanal H:0140/M:0175/L:0234
Primaarpoole maht: (n/2) -1 x maht/kanal
Uhendused G2 x52mm (DIN1SO 228/1)
Kaal kg 9+0.3*n
Materjalid
Plaadi materjal Roostevaba teras, materjal nr 1.4404 (316L)
Joodise materjal Vask
n = plaatide arv
Isolatsioon
Tuup Mineraalvill metallplekist kattega
Seina paksus mm 40
Mrkus: Soojusjuhtivus A W/mK 0,039
(Jks:ka.s;alllfumat teavet Viaks. Plsiv 150
isolatsiooni kohta saate temperatuur ——— °C
Danfossi miiiigiesindusest. Lihiajaline tipp 180
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& Tootekood
A=004B1788 | B=004B1789 | C=004B1790
Isolatsioon
Plaatide arv, n Sisemine/vélimine
Tootekood Laius Korgus | Siigavus
H: 12+1.44xn H M L o
Afmm) | M:124174xn 079G1608 | 30-90 | 3070 | 30-50 192/280
L:1242.24xn 079G1609 | 11160 | 71-120 | 51-100 292/380
252/348 534/622
079G1610 | 161-200 121-180 101-140 372/460
079G1611 - 181-200 141-200 507/595
Danfoss AS

Climate Solutions - danfoss.ee - +372 659 3300 - klienditeenindus.ee@danfoss.com

Mistahes teave, sealhulgas, kuid mitte ainult, teave toote valimise, selle rakendamise vdi kasutamise, toote kujunduse, kaalu, mé6tmete, voimsuse kohta voi mistahes muud tehnilised andmed toote
kasutusjuhendites, kataloogide kirjeldustes, reklaamides jms, olenemata sellest, kas need on tehtud kattesaadavaks kirjalikult, suuliselt, elektrooniliselt, veebis voi allalaadimise kaudu, on informatiivse
tdhendusega ja on siduvad ainult sellisel juhul ja maaral, mis on selgeséonaliselt toodud hinnapakkumises voi tellimuse kinnituses. Danfoss ei vastuta voimalike esinevate vigade eest kataloogides,
reklaamprospektides, videotes ja muudes materjalides.

Danfoss jatab endale 6iguse ette teatamata teha toodetes muudatusi. See kehtib ka tellitud, kuid mitte veel tarnitud toodetele, eeldusel, et muudatusi saab teha ilma toote vormi, sobivust ja
funktsiooni muutmata.

Koik selles materjalis esinevad kaubamargid kuuluvad ettevottele Danfoss A/S voi Danfossi kontserni ettevotetele. Danfoss ja Danfossi logotiitip on ettevotte Danfoss A/S kaubamargid. Koik 6igused
kaitstud.
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