
紧凑型压力传感器 MBS 3000 适合工业和液压应用，即使在恶劣环境条件下，也能提供可靠的压力测量。
该紧凑型重型压力传感器 MBS 3050 设有集成式脉冲缓冲器，专用于具有严重介质影响的液压应用（例如气蚀、水锤或压力峰值），即使在恶劣环境条件下，也能提供可靠的压力测量。
压力传感器配置非常灵活，提供不同的输出信号、绝对或相对（表压）版本，测量范围为从
0–1到 0–600 bar。提供多种多样的压力与电气连接。
高振动稳定性、坚固结构以及高 EMC/EMI 防护能力，使得压力传感器符合最严格的工业要求。
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Data Sheet

压力变送器
MBS 3000 与 MBS 3050 型
适合一般工业用途



特性
• 适用于苛刻的工业和液压环境
• 抗气蚀、水锤和压力峰值 (MBS 3050)
• 外壳和接触液体部件均采用耐酸不锈钢材料（AISI 316L）
• 相对（表压）或绝对压力范围为 0-600 bar
• 全部标准输出信号： 4 – 20 mA, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V, 1 – 10 V, 比例输出信号： 10-90% 电源电压
• 一系列广泛的压力与电气连接
• 完全数字补偿
• 适用于 ATEX 2区爆炸危险环境
• UL 认证

压力传感器 MBS 3000 与 MBS 3050 型
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1

应用
MBS 3050 应用和介质条件

1

脉冲缓冲器
MBS 3050 的应用
液压系统可能出现气蚀、液锤和峰值压力，例如快速关闭阀门的时候，或者泵在启动和关闭的时候。
此类问题可能发生在应用的入口端和出口端，即使工作压力极低，亦不例外。
MBS 3050 介质条件
液体中含有颗粒物可能导致喷嘴堵塞。将传感器安装在垂直位置，可以将喷嘴阻塞的风险降至最低，因为只有在启动时喷嘴流口的无效容积充注液体之后，喷嘴才可能接触液体。介质粘度对响应时间的影响非常小。即使粘度高达 100 cSt，响应时间也不会超过 4 ms。
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产品规格
技术参数
Table 1: 性能 (EN 60770)

精确度（包括非线性、滞后性和可重复性） ≤ ± 0.5% FS（典型）
≤ ± 1% FS（最高）

非线性 BFSL（一致性） ≤ ± 0.2% FS

磁滞和可重复性 ≤ ± 0.1% FS

零点热漂移 ≤ ± 0.1% FS / 10K（典型）
≤ ± 0.2% FS / 10K（最高）

量程热敏漂移 ≤ ± 0.1% FS / 10K（典型）
≤ ± 0.2% FS / 10K（最高）

响应时间： 液体粘度 < 100 cSt < 4 ms

响应时间： 空气和气体（MBS 3050） < 35 ms

过载压力（静态） 6 × FS（最高 1500 bar）
爆破压力 6 × FS（最高 2000 bar）
加电时间 < 50 ms

耐用性，P： 10 – 90% FS >10 × 106 次循环
Table 2: 电气规格
标称输出信号（带短路保护） 4 – 20 mA 0 – 5, 1 – 5, 1– 6 V 0 – 10 V, 1 – 10 V 比例电压 10 – 90% [UB]

电源电压 [UB]，带极性保护 9 – 32 V DC 9 – 32 V DC 15 – 32 V DC 4.5 – 5.5 V DC

电源 – 电流消耗 – ≤ 5 mA ≤ 8 mA ≤ 5 mA @ 5 V DC

电源电压依赖度 < 0.1% FS / 10 V < 0.05% FS / 10 V –

比例电压 – – < 0.05% FS / 4.5 - 5.5 V

输出限制 22.4 mA
0-5 V: 5.75 V
1-5 V: 5.6 V

1-6 V: 6.75 V
0-10V: 11.5 V ≈ 电源电压

水槽 / 水源 – < 1 mA

负载 [RL] (负载连接至 0 V) RL ≤ (UB- 9 V) / 0.02 A RL ≥ 10 kΩ RL ≥ 15 kΩ RL ≥ 10 kΩ @ 5 V DC

Table 3: 环境条件
传感器工作温度 标准 -40 – 85 °C

ATEX 2 区 -10 – 85 °C

介质温度范围 -40 – 85 °C

环境温度范围（取决于电气连接） 请见 电气连接
温度补偿范围 0 – 80 °C

运输/存储温度范围 -50 – 85 °C

EMC – 发射 EN 61000-6-3

EMC – 抗扰 EN 61000-6-2

绝缘电阻 > 100 MΩ at 500 V DC

电源频率测试 基于 SEN 361503

抗振稳定性 正弦 15.9 mm-pp，5 Hz – 25 Hz
IEC 60068-2-6

20 g，25 Hz – 2 kHz

随机 7.5 grms , 5 Hz – 1 kHz IEC 60068-2-64

抗冲击 抗撞击 500 g / 1 ms IEC 60068-2-27

自由下落 1 m IEC 60068-2-32

防护等级（取决于电气连接） 请见 电气连接
Table 4: 爆炸危险环境

2 区应用 (1) EN60079-0; EN60079-7

(1) 在 ATEX 2 区低温环境下使用时，必须对电缆和插头进行保护，以防受到撞击。(1) 在 ATEX 2 区低温环境下使用时，必须对电缆和插头进行保护，以防受到撞击。

压力传感器 MBS 3000 与 MBS 3050 型
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Table 5: 机械特性
材质

接触液体部件 EN 10088-1; 1.4404 (AISI 316 L)

机箱 EN 10088-1; 1.4404 (AISI 316 L)

电气连接 请见 电气连接
净重（取决于压力连接和电气连接） 0.2 – 0.3 kg

尺寸/组合
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电气连接
Table 6: 电气连接
型号代码 A1 与 A6 A3 E3 A8 C8 D9 G1

D
a

n
fo

s
s

6
0

G
2

8
2

2 m 屏蔽电缆 EN 60947-5-2
M12 × 1; 4 针脚 AMP 高级屏蔽

1.5 系列（外螺纹）
ISO 15170-A1-3.2-

Sn卡口
AMP 173065，外螺纹引线 125 mm

AMP 普通屏蔽
J 系列（外螺纹）

环境温度 -40 – 85 °C -30 – 85 °C -25 – 90 °C - 30 – 85 °C -40 – 85 °C -40 – 85 °C -30 – 85 °C

防护等级 （搭配相匹配的连接头，可达到的防护等级）
IP65 IP67 IP67 IP67 IP67/IP69 IP67 IP67

材料 含玻纤的聚酰胺，
PA 6.6(1)

聚烯烃电缆（带 PE收缩管） 镀镍黄铜，CuZn/Ni
含玻纤的聚酰胺，
PA 6.6(2)

含玻纤的聚酯
PBT(2)

含玻纤的聚酯
PBT(2)

含玻纤的聚酰胺，
PA 6.6(1)

电气连接，4 –
20 mA 输出（2线芯）

针脚 1： + 电源针脚 2： ÷ 电源针脚 3： 未使用

接地： 连接至 MBS 外壳

棕线： + 电源黑线： ÷ 电源红线： 未使用橙色： 未使用屏蔽电缆： 未连接至 MBS 外壳

针脚 1： + 电源针脚 2： 未使用针脚 3： 未使用针脚 4： ÷ 电源
针脚 1： + 电源针脚 2： ÷ 电源针脚 3： 未使用 -

针脚 1： + 电源针脚 2： - 电源针脚 3： 未使用
针脚 1： + 电源针脚 2： ÷ 电源/共用针脚 3： 未使用

电气连接, 0 –
5 V, 1 – 5 V, 1 –
6 V, 0 – 10 V, 1
– 10 V 输出

针脚 1： + 电源针脚 2： ÷ 电源/共用针脚 3： + 输出

接地： 连接至 MBS 外壳

棕线： + 输出黑线： ÷ 电源红线： + 电源橙色： 未使用屏蔽电缆： 未连接至 MBS 外壳

针脚 1： + 电源针脚 2： 未使用针脚 3： + 输出针脚 4： ÷ 电源/共用

针脚 1： + 电源针脚 2： ÷ 电源/共用针脚 3： + 输出
-

针脚 1： + 电源针脚 2： - 电源针脚 3： + 输出
针脚 1： + 电源针脚 2： ÷ 电源/共用针脚 3： + 输出

电气连接 比例输出信号，
10-90% 电源电压

针脚 1： + 电源针脚 2： ÷ 电源针脚 3： 输出/公共端

接地： 连接至 MBS 外壳

棕线： 输出黑线： ÷ 电源红线： 公共端(3)

橙色： 未使用屏蔽电缆： 未连接至 MBS 外壳

针脚 1： + 电源针脚 2： 未使用针脚 3： 输出针脚 4： ÷ 电源/共用

针脚 1： + 电源针脚 2： ÷ 电源针脚 3： 输出/公共端

针脚 1： + 电源针脚 2： ÷ 电源/共用针脚 3： + 输出针脚 4： 未使用
-

针脚 1： + 电源针脚 2： ÷ 电源/共用针脚 3： + 输出

(1) 外螺纹插头： 含玻纤的酯类，PBT
(2) 电线： 特氟龙（Te�on）护套： PBT 网（酯类）
(3) 公共端
(1) 外螺纹插头： 含玻纤的酯类，PBT
(2) 电线： 特氟龙（Te�on）护套： PBT 网（酯类）
(3) 公共端

压力传感器 MBS 3000 与 MBS 3050 型
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订货
订购标准

MBS 30.. – – –

Gasket / O-ring material

0 No gasket

2 Gasket, NBR -40 – 85 °C

4 O-ring, NBR -40 – 85 °C

Pressure connection

AB04 G ¼ A (EN 837) (MBS 3000 only)

AB06 G 3⁄8A (EN 837) (MBS 3000 only)

Standard 0 0 AB08 G ½ A (EN 837)

With pulse-snubber 5 0 AC04 ¼ – 18 NPT

AC08 ½ – 14 NPT (MBS 3000 only)

Measuring range GB04 DIN 3852-E -G ¼,

0 – 1 bar 10 FA09 DIN 3852-E-M14 x 1.5

0 – 1.6 bar 12 FA12 DIN 3852/3, M18 x 1.5-6g

0 – 2.5 bar 14 FD10 9/16– 18 UBF - 2A (SA EJ514)

0 – 4 bar 16

0 – 6 bar 18

0 – 10 bar 20

0 – 16 bar 22
Electrical connection

Figures refer to plug0 – 25 bar 24

0 – 40 bar 26

0 – 60 bar 28 A1 Plug Pg 9 (EN 175301-803-A)

0 – 100 bar 30 A6 Plug, Pg 11 (EN 175301-803-A)

0 – 160 bar 32 A3 Screened cable, 2 m

0 – 250 bar 34 E3 * Plug, EN 60947-5-2, M12 × 1; 4-pin; male, excl. female plug

0 – 400 bar 36 A8 * Plug, AMP Superseal 1.5 series male, excl. female plug

0 – 600 bar 38 C8

D9

G1 * Plug, AMP Econoseal, J series, male excl. female plug

Output signalPressure reference

Gauge (relative) 1 1 4 – 20 mA

Absolute 2 2 0 – 5  V

3 1 – 5  V

4 1 – 6  V

5 0 – 10  V
* Gauge versions only available as

sealed gauge versions
7 1 – 10  V

6

Preferred versions

* Plug, AMP 173065, male flying leads 125 mm excl. female plug

Ratiometric, 10 – 90%

Bayonet plug, ISO 15170-A1-3.2 Sn (Ratiometric output only)

and standard PIN configuration - see “Electrical connection”

 附注: 可选择非标准构建组合。但是，有最低订购数量要求。关于更多详情，请联系您当地的丹佛斯办事处。
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证书、声明和认证
该列表包含该产品类型的所有证书、声明和认证。各个代号可能具有部分或全部认证，某些当地认证可能不会显示在列表中。
一些认证可能会随时间而改变。如有任何疑问，请访问 danfoss.com 查看最新状态或联系您当地的丹佛斯代表。
Table 7: 证书和声明
文件名 文件类型 文件主题 审批机构
060G9688.00 制造商声明 - 丹佛斯
097R0004.01 制造商声明 RoHS 丹佛斯
UA.1O146.D.00075-19 UA 声明 EMCD/LVD LLC CDC EURO TYSK

084R1022.01 制造商声明 中国 RoHS 丹佛斯
087R0017.00 制造商声明 简易装置 丹佛斯

压力传感器 MBS 3000 与 MBS 3050 型
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Any information, including, but not limited to information on selection of product, its application or use, product design, weight, dimensions, capacity or any other
technical data in product manuals, catalogues descriptions, advertisements, etc. and whether made available in writing, orally, electronically, online or via download,
shall be considered informative, and is only binding if and to the extent, explicit reference is made in a quotation or order con�rmation. Danfoss cannot accept any
responsibility for possible errors in catalogues, brochures, videos and other material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to
products ordered but not delivered provided that such alterations can be made without changes to form, �t or function of the product. All trademarks in this material
are property of Danfoss A/S or Danfoss group companies. Danfoss and the Danfoss logo are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

在线支持
丹佛斯提供广泛的支持以及产品，包括数字产品信息、软件、移动 app 和专家指导。请参见下面的可选产品介绍。
丹佛斯产品商店丹佛斯产品在线商店是您的一站式商店，无论您在世界的哪个角落或制冷行业的哪个领域，都可以在此处购买所有相关产品。快速访问产品规格、代码、技术文档、认证、配件等基本信息。开始浏览 store.danfoss.com。

查找技术文档查找启动和运行项目所需的技术文档。直接访问我们的官方数据表、证书和声明、手册和指南、
3D 模型和图纸、案例故事、手册等。
立即访问 www.danfoss.com/en/service-and-support/documentation，在其中开始搜索。

丹佛斯课堂 丹佛斯课堂是一个免费的在线学习平台。它提供了专门设计的课程和材料，可帮助工程师、安装人员、服务技术人员和批发商更好地了解产品、应用、行业主题和趋势，帮助您更好地开展工作。
在 www.danfoss.com/en/service-and-support/learning 免费创建您的丹佛斯课堂帐户。

获取本地信息和支持当地丹佛斯网站是获取帮助和我们公司和产品相关信息的主要来源。查找产品可用性，获取最新的地区新闻，或使用您自己的语言与附近专家联系。
在此处查找您当地的丹佛斯网站： www.danfoss.com/en/choose-region.

Spare Parts

Get access to the Danfoss spare parts and service kit catalog right from your smartphone. The app
contains a wide range of components for air conditioning and refrigeration applications, such as
valves, strainers, pressure switches, and sensors.

Download the Spare Parts app for free at www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads.
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