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Moourstoo Danfoss lcon2™

Lysing

Pantanir

Aukabunadur

Danfoss Icon2™ modurstddin er notud i golfhitun
og keelikerfi til ad styra stokum herberbergjum.
Uppsetningin getur verid beintengd eda pradlaus
eda blanda af peim eftir pérfum.

Pungamidjan i kerfinu er médurst6din Danfoss
lcon2™, sem er a&tlad ad binda kerfid saman.

Uppsetning og stilling & médurstddinni Danfoss

lcon2™ er audveldud med pvi ad nota forskilgreint

forrit og innseeisvirkt app.

Kerfid bydur upp a eftirfarandi eiginleika (fyrir

suma parf préadri utgafu):

- Sjalfvirkt jafnvaegi (PWM+) sem tryggir ad vatn-
sjofnun kerfisins er gert af modurstodinni eftir
pvi hver hitaporf herbergjanna er.

- Krefst engra forstillinga & lagnagreininni.

« Kveikt/slokkt styrivalkostur.

+ NC/NO-vaxmétoravirkni.

« Breyting i keelingu (grunnutgéfa stydur adeins
2 lagnakerfi).

« Stydur 2, 3 eda 4 lagnakerfi i ymsum uppset-
ningum (3 og 4 lagnakefti purfa préada utgafu).

- Styring 4 streymishitastigi (parf préada utgafu),
ma stilla a fast hitastig eda hitastyringu med
streymiseftirspurn.

- 230V tengi med jardtengingu fyrir hrin-
grasardaelu.

+ 230V tengi (fyrir t.d. stoduga notkun).

« Uttak hitakallsmerkis (fyrir t.d. spennulausan
raflida).

« bradlaus 2,4 GHz.

« Powerline-samskipti (fyrir 24 V beintengda
hitastilla).

« Mogulegt ad blanda saman beintengdum og
pradlausum hitastillum i sému uppsetningunni.

« Virkni snjallforrits, fyrir iOS og Android-taeki
(krefst snjallforritseiningar) .

Vorur Vorunumer
Danfoss Icon2™ maédurstéd, Grunngerd, EU 088U2100
Danfoss Icon2™ maédurst6d, Grunngerd, CH 088U2101
Danfoss Icon2™ maédurst6d, Grunngerd, NP 088U2102
Danfoss lcon2™ moédurstod, broud gerd, EU 088U2110
Danfoss Icon2™ médurst6d, broud gerd, CH 088U2111
Danfoss lcon2™ médurstod, broud gerd, NP 088U2112
Vorur Vorunumer
Danfoss Zigbee-endurvarpi 088U1131
Icon2™ 24V spennubreytir fyrir vaxloka 088U2140
Ytri loftnet 088U2141
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Kerfisteikningar Dzemi 1: 2 pipu kerfi (aukabun. kzelingar)
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Deemi 2: 2 lagnakerfi med uppblondunareiningu (aukabtn. styringar a adrennslishita)
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Daemi 3: 4 lagna keeling
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Moédurst6d Danfoss Icon2™

Teeknilegar upplysingar

Hitastig vid kuluprystingspréfun 75°C
Mengunarstigsstjornun Grdada 2, venjulegt heimili
Hugbunadarflokkur Flokkur A
Hoggmalspenna 4 kv

Rekstrartimi

Varanlega tengt

Hitasvid, geymsla og flutningar

—20°Ctil +65 °C

Forgunarfyrirmaeli

Farga skal hitastillinum sem rafeindaurgangi

Faedispenna 220-240V AC

Faeditidni 50/60 Hz

Utgangsspenna, vaxmotorar 230V (24V med spennubreyti)
Hamarksafl & hvern vaxmétorutgang 2W

Fjoldi vaxmoétorautganga 15

(1 utgangur a utgangstengi)

Utgangsspenna, hitastillar 24V DC

Aflnotkun i bidstodu a hvern hitastilli 02W

Ham. fjoldi hitastilla 15

Ham. lengd virs fra modurstod ad 24 V hitastilli
(fer eftir gerd kapals)

Ef 2 x 2 x 0,6 mm? STP/UTP: 100 m
Ef2x0,5mm?* 150 m
Ef > 2% 0,75 mm% 200 m

Aflnotkun i bidst6du, médurstod

230V vaxmoétorar: <2 W
24V vaxmoétorar: <5W

Ham. aflnotkun fyrir utan notkun itganganna <50W
PWR 1 og PWR 2
Innri vorn (braedivar, utskiptanlegt) 2A

Utgangs,raflidi”

Spennufrir raflidi, ham. 2 A alag

Utgangar vaxmoétora, gerd

Gerd 1C (orrof)

Utgangur ,PWR1*, gerd og ham. nafnafkést

Gerd 1B (6raftenging), ham. 100W

Utgangur ,PWR2", gerd og ham. nafnafkdst

Gerd: Varanlegt afl, 230 V, ham. 50W

Utgangur 24V Gt

24V DC, hdm. 1 W

Utgangur ,PWR3" 24V Gt

24V DC, hdm.2 W

Inngangur ,IN1”

Inngangur fyrir ytri rofa (innra 24 V pull-up)

Inngangur ,IN2”

Inngangur fyrir ytri rofa (innra 24 V pull-up)

Inngangur ,IN3“, nemainngangur

Ytri skynjari, PT 1000 (Danfoss ESM 11)

Malsetningar

W: 330 mm, H: 120 mm, D: 54 mm

Samraemisyfirlysing samkvaemt eftirfarandi
tilskipunum

LVD, RED, RoHS og WEEE

Tilgangur styringar

Rafeindahitastyring einstakra herbergja

Adferd vid ad jardtengja

Rafmagnssnura fra verksmidju fylgir. PE-leidari

IP-varnarflokkur

IP 20

Verndarflokkur

Flokkur Il bygging med jardtengingu

Umbhverfishitastigsbil, stodug notkun 0°C til 50°C
Tioni 2,4 GHz
Sendiafl <2,5mW
IP-varnarflokkur IP 20
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Teikningar 330 54
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Modurstod Danfoss lcon2™
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Danfoss A/S
Climate Solutions « danfoss.is « +354 510 4100 - vidskiptaviniris@danfoss.com

Allar upplysingar, par med talid en takmarkast ekki vid upplysingar um vorudrval, beitingu pess eda notkun, véruhénnun, pyngd, mal, getu eda adrar taeknilegar upplysingar i voruhandbdkum, lysingar
i vorulistum, auglysingum, o.s.frv., hvort sem paer eru gerdar adgengilegar a skriflegan, munnlegan, rafraenan hatt, & netinu eda i gegnum nidurhal, skulu peer teljast til upplysinga og adeins vera
bindandi ef og ad pvi marki er sérstok tilvisun er gerd i verdtilbodi eda stadfestingu péntunar. Danfoss ber enga abyrgd 4 hugsanlegum villum i vérulistum, baeklingum, myndskeidum og 6dru efni.
Danfoss askilur sér rétt til ad breyta vorum sinum an fyrirvara. betta a einnig vid um vorur sem hafa verid pantadar en ekki afhentar, ad pvi tilskildu ad haegt sé ad gera slikar breytingar an pess ad breyta
formi, péssun eda virkni vorunnar.

Oll vérumerki i pessu efni eru eign Danfoss A/S eda fyrirtaekjasamstaedu Danfoss. Danfoss og merki Danfoss eru vorumerki Danfoss A/S. Allur réttur askilinn.
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