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Tiz dolog, amit tudnia kell
az Ecodesign-rol

Az On Ecodesign kérdései, megvélaszolva
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osztaly
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Mi az a kérnyezetbarat tervezésrdl sz6l6 iranyelv?

Az Eurdpai Unidban a kornyezetbarat tervezésrél sz6l6 iranyelv az a jogszabalyi keret, amely a
héztartdsokban, valamint a kereskedelem és ipar tertletén hasznalt energiafogyasztéd termékekkel
kapcsolatos kdvetelményeket meghatdrozza.

Hasonld jogszabalyi kévetelmények vonatkoznak Eszak-Amerikéra és Ausztréliara is.

*az energidval kapcsolatos termékek kérnyezetbardt tervezésérél sz616 2009/125/EK irdnyelv (ErP)

Milyen Ecodesign kévetelmények vonatkoznak az elektromotorokra?

A motorok legnagyobb részének minimalis energiahatékonysdagi korlatja IE3. osztaly. A kdvetelmények
idével ndvekszenek. Az IE2 motor + frekvenciavélté hasznalatanak lehetésége 2021-ben megszUnik.
Ettdl a naptol kezdve a motornak teljesitenie kell az IE3 hatasfokosztalyt. 2023-ban az IE4 kotelezévé
valik 75-200 kW-os motorok esetében.

A motor részterhelési veszteségeit VSD mikodéskor a 20222.07.01-t6! kell biztositani.

A részletes idévonalat Idsd a 8. pontban.

Milyen szabvanyok vonatkoznak a frekvenciavaltok és az elektromos
hajtasrendszerek energiahatékonysagara?

Az IEC61800-9 nemzetkdzi termékszabvany a frekvenciavéltdk és az elektromos hajtasrendszerek (PDS)
energiahatékonysagdval foglalkozik. A PDS-t motor- és hajtasrendszerként is ismerik. Meghatdrozza

a frekvenciavaltok és hajtasrendszerek besorolasat, valamint a részleges terhelési hatékonysag
meghatarozasat.

Az Ecodesign hatdssal van a motor- és hajtasrendszerekre?

A frekvenciavaltok IE-besoroldsat meghatarozo IEC61800-9-2 szabvany a motor- és hajtasrendszerek

IES-besorolasat is meghatdrozza. Az "S" betlvel azt jelzi, hogy az osztaly a motoros hajtasrendszerhez
(PDS) kapcsolodik.

Bdr a rendszerszinten az energiamegtakaritds a legnagyobb potencidllal jér, a PDS minimdlis hatékonysagi
kovetelményei eddig nem tartoznak az Ecodesign irdnyelv hatdlya ald.

Milyen hatassal van az Ecodesign a vallalkozasomra?

A kornyezetbarat tervezésrél szolé irdnyelv pozitiv hatdssal van az energiafogyasztasra. Az irdnyelv
f6 célja, hogy javitsa a termékek energiahatékonysagat az EU-ban, és ezt mihelyt elkezdi hasznalni
az iranyelvnek megfelel termékeket.

Hogyan tudom osztalyozni a hajtasrendszert, ha az 6sszetevéket kiilon
szerezem be?

A frekvenciavaltd IE és a motor IE osztdlya nem kombindlhaté kézvetlentl a PDS IES osztélyba.

Az [ES-0sztaly meghatarozésahoz adja hozza a motorveszteségeket névleges terhelésnél (100%-os
fordulatszadm és 100%-0s nyomaték) a frekvenciavaltd veszteségeihez névleges terhelésnél (100%-0s
frekvencia és 100%-o0s terhelés). Hasonlitsa 6ssze az 6sszeget az IEC 61800-9-2 szabvanyban szerepld
IES-0sztély referenciaértékeivel, és megkapja a megfeleld IES-osztélyt.

Danfoss frekvenciavélték hasznélata esetén egyszerlien haszndlhatja az ecoSmart eszkdzt

(Iasd a 10. pontot) az IES-osztély meghatdrozdsdhoz. A Danfossszal konny Gzletet kotnil

Hogyan frissiilnek a minimalis hatékonysag teljesitményre vonatkozé

szabvanyok (MEPS) eldirasai?

A minimalis hatékonysagra vonatkozd kovetelményeket Eurdpaban az energidval kapcsolatos
termékek kornyezetbardt tervezésérdl szolé irdnyelv (ErP) 2009/125/EK megvaldsitdsanak
eredményeként hatdroztdk meg. A 2019. oktéber 1-i (EU) 2019/1781 bizottsdgi rendeletet lépésrél
lépésre vezetjlkbe, és a kbvetelmények id6vel fokozatosan szigorodnak, ahogy a termékspecifikus
eléirasokat frissitik.



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32019R1781

8. Mi azidévonal az eurépai MEPS*-elGirasok bevezetéséhez?

Minimalis energiahatékonysagi teljesitmény szabvanya Eurépaban

9 | Mook |
végrehajtas Motorok (1], (2]

Osztaly Teljesitménytartomany Osztaly Teljesitménytartomany

2017 IE3/IE2 + VSD® 3~0,75-375 kW Kovetelmény 0,12-1000 kW

IE2 3~0,12-0,75 kW
2021 IE2 0,12-1000 kW

IE3 3~0,75-1000 kW

IE2 1~ 20,12 kW
2023 IE3 3~0,75-75 + 200-1000 kW IE2 0,12-1000 kW

IE4 3~ 75-200 kW

*Minimdlis hatékonysdgi teljesitményszabvdnyok

[1] 3 fdzisti motorok esetén a 2/4/6 pdlus és 2021-t6l szintén 8 polus. Az egyfdzisi motorok MEPS-je és a nagyobb biztonsdgui 3~ Ex eb motorok 2023-t61 IE2.
Az IE4 csak a 2,4 és 6 polust motorokra vonatkozik.

[2] A motor részterhelési veszteségeit a VSD mukédésekor a 2222.07.01-t6 kezdve kell biztositani.

[3]IE2 + VSD az IE3 motorok alternativdjaként engedélyezett

A hatékonysagi besorolds magyarazata

9. Hogyan vannak besorolva a frekvenciavalték és a motorok?

A motorok, a frekvenciavaltok és a hajtasrendszerek (PDS) energiahatékonységi osztalyba vannak
sorolva. A besoroldshoz hasznalt szabvanyok eltérnek, csakiigy mint a hatékonysagi osztalyok szama.

Berendezés tipusa Szabvany szerinti besorolas

Direkt halozati Gzemre Nemzetkozi szabvany IEC 60034-30-1,
készilt motorok harmonizalt az eurépai EN 60034-30-1 szerint
Frekvenciavaltorol taplalt motorok IE mUszaki adatok: I[ECTS 60034-30-2

Frekvenciavaltok és hajtasrendszerek | IEC EN 61800-9-2

Motor

IEC 60034-30-1 IE1
- Motor: Fix fordulatszam

(kdzvetlen DOL) . 7
' _ Osztalyok: IET: IE4 Normal Magas Kivéld Szuper- Ultra-

N hatékonysag | hatékonysdg | hatékonysdg | prémium premium
IEC 60030-30-2 ) hatasfok | hatékonysag*
- Motor: Véltoztathatd

fordulatszamu mikodés
— Osztalyok: IET: IES

Frekvenciavalto
IEC61800-9-2 IE1
— Osztalyok: P110-P250 Veszteség a

T T » referencidhoz
125% 75% képest (IET)

Hajtasrendszer
— Osztalyok: P110-P250 IES1
Veszteség a

T T ¥ referencidhoz
120% 80% képest (IEST)

A motorok, a frekvenciavdltok és a hajtdsrendszerek (PDS) energiahatékonysdgi besoroldsa.
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10. Hol kereshetek részterhelési veszteségadatokat?

Hogyan tudom megallapitani a hatékonysagi osztalyt?

Hasznélja a MyDrive® ecoSmartTM hatékonysdg-szamito eszkozt a kovetkezdkre:

B A részterhelési adatok megkeresése az IEC 61800-9-2 szerint, a Danfossfrekvenciavaltéihoz

B Vdlasszon egy motort az integralt adatbazisbol, vagy adjon meg egy éltaldnosat

W Kiszamitja a hatasfokosztalyt és a részterhelési hatasfokot a frekvenciavélték és a frekvenciavéltok
+ motorkombindciok esetében

W Eszterhelési veszteségadatokat és IE vagy IES hatékonysagi osztalyokat dokumentalo
jelentés létrehozasa

A funkcié mikodése Csak adja meg az adattabla adatait. Alkalmazasspecifikus részterhelési pontok
megadasa A MyDrive® ecoSmart kiszamitja a hatékonysagi osztalyt és a részterhelési adatokat,
majd pdf formatumban jelentést készit, amelyet dokumentdcioként hasznalhat.

A MyDrive® ecoSmartTM online, offline és alkalmazasként is elérhetd.

MyDrive® ecoSmart™-pont MyDrive® ecoSmartTM
online eszkoz:
http://ecosmart.danfoss.com

Download on the

. App Store

Még mindig vannak kérdései?

Vegye fel a kapcsolatot a Danfoss helyi képvisel6jével, vagy hasznélja az aldbbi linkeket és kédokat:

Kattintson a hivatkozasokra, ha tobbet szeretne megtudni:

B Kornyezetbardt tervezésrél szolé irdnyelv: https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/our-businesses/
drives/knowledge-center/energy-efficiency-directive/

B Motorfliggetlenség - mi van benned?:
http://danfoss.ipapercms.dk/Drives/DD/Global/SalesPromotion/Articles/uk/thought-leadership/
motor-independence/

Ecodesign iranyelv ClfsA 0! @ A Danfoss frekvenciavaltéi mindenféle

Latogasson motortechnolégiaval kompatibilisek
el a weboldalra Latogasson el a weboldalra és tekintse
és tekintse meg meg a videdt
a videdt

Minden informacié - ideértve egyebek kizétt a termék kiva ésére, tomegére, méreteire, kapacitésara és barmely egyéb miszaki adatara vonatkozé, a

stb. talalhato |nformaclgt Iegyer\ az irasos, szobanemangzo elektronikus, online vagy letdltéssel elérhetd informacié - tajékoztato
lelleguneklekmtendu és csak abban az esetben és mértékben kote\ezo ere)(i, amennyiben az ajéniat vagy a rendelés visszaigazolssa kifejezetten hivatkozik rd. A Danfoss nem vallal felelGsséget a
és egyéb esetleges hibakért. A Danfoss fenntartja a jogot arra, hogy termékeit kiilon értesités nélkiil modosithassa.

. de ékekre is, fel(eve hogy a modositas nem érinti a termék formajat, illeszkedését és funkciojat.
Az ebben az anyagban Sloforduls mindan vedjegy a Danfoss A'S vagy a Dafose soport vallaatainak tulajdona. A Danfoss és a Danfoss logd a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.
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