
Herhangi bir güç ve voltaj aralığında  
asansör uygulamaları için en  
konforlu seyahat rahatlığını yaşayın

hidrolik asansörlerin 
modernizasyonunda 
görülen enerji 
tasarruf değeri
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Güvenilirlik - uzun ömür için
İtibarımızı güvenirlilikle bağladığımızdan dolayı, AC 
sürücülerimizi herkesten farklı olarak test etmekteyiz: Ürünler 
gönderilmeden önce her bir birim tek tek 45 dakika kadar 
tam yükte fabrikada test edildiğinden diğer sistemlerin ömrü 
biterken, sisteminiz en düşük servis oranıyla basitçe çalışmaya 
devam edecektir.

Tipik bir örnek: Bağımsız olarak yapılan test Danfoss VLT® Lift 
Drive’ın 45°C ortam sıcaklığında çalıştığında 2,1 milyonluk 
döngü ömrü olduğunu kanıtlamıştır.

Rekabet üstünlüğü - maliyet sinerjilerinin 
keyfine varın
kW gücüne bakmaksızın bir AC sürücüyü programlarsanız, 
diğerlerini de biliyorsunuz demektir. Sizin için öğrenme ve 
eğitim zamanınızı tasarruf etmenizi sağlar. Dahası binalar, 
havalandırma ve diğer endüstriyel uygulamalar aynı sürücü 
teknolojilerini kullanmaktadırlar - ilave eğitim, yedek parçalar 
ile aynı hizmeti verme imkanı sağlamaktadır.

Yenileme için, optimize edilen kurulum ve programlama, 
normal işletimleri tam anlamıyla en az seviyede aksatan 
kusursuz sistem entegrasyonu sağlamaktadır.

Konforu ve güvenilirliği yeni  
yüksek standartlara çıkarın
Asansör sürücüsü çözümlerinde en iyisini mi 
arıyorsunuz? Bizi deneyin. Danfoss ile zaten  
tanıştınız - aslında hemen hemen tüm binalarda, 
süpermarketlerde ve fabrikalarda, her neredeyseniz, 
bina otomasyon çözümleri sunmaktayız. 

Yıllık 1 milyondan fazla AC sürücüsü üretimi, global sürücü 
uzmanı olmamıza güvenebilirsiniz.

Güven - uzun vadede 
Uzmanlığımızı kullanarak 15 yılı aşkın bir süredir ürünlerimizi 
asansörlere ve yürüyen merdivenlere has özellikler ile 
donattık. Denenmiş ve test edilmiş teknolojimize ve sağlam 
üretim kapasitemize güvenebilirsiniz.

Bu, var olan sisteminizi gelecek çözümlere uygun güvenli bir 
şekilde modernize etmenizi ilk andan itibaren kolay kılar. 

Esnek - yeni projeler ve iyileştirmeler için uygun
Tüm motorlar ve şebeke gerilimleri için tasarlanan Danfoss 
çözümü açık ve kapalı çevrim sistemlerde hem taşıma hem 
de hidrolik asansörler için uygundur. Danfoss AC Sürücünün 
tüm geri besleme sistemlerine uygun olması, asansör 
terminolojisinde sadece 10 parametre ile devreye  
almayı sağlar. 

Performans - sorunsuz, sessiz ve güvenli
Üst düzey güvenlik ve konfor tüm Danfoss çözümlerinde 
standarttır ve en önemli önceliktir Yüksek anahtarlama 
frekansı ile özel olarak kontrol edilen dahili soğutma fanı ve 
motor kontaktörü olmadan çalışma, Danfoss AC sürücüsü 
kurduğunuzda mekanik gürültüyü “elektrik gürültüsü” ile 
değiştirmeyeceksiniz.
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Standart veya özel ürünler, projeniz için daima  
ideal asansör sürücüsü sağlayabilmekteyiz. 
Danfoss üretim süreçleri fark yaratır. Yeni bileşenlerle asıl 
ihtiyaçlarınızı karşılamak için müşteri odaklı çalışmaktayız -  
eski stoklarımızdan teslimat yapmamaktayız. 

Tüm opsiyonlar AC sürücüsüne monteli olduğundan ne 
ekstra bir kılavuza ne de organizasyonel bir kullanıma gerek 
yoktur... Basitçe tak ve çalıştır. AC sürücüyü ve ihtiyacınız olan 
opsiyonları içeren tek bir sipariş kodu, yedek parça siparişleri 
için de kullanılabilir Minimum stok gereklilikleriyle işleri yoluna 
koymanızı nasıl destekleyeceğimizi anlamaktayız. 

Çok yönlü
Her bir VLT® ve VACON® sürücüsü, olağanüstü bir şekilde 
her çeşit motor kontrolü çözümü sağlamak için esnek, 
modüler tasarım konsepti üzerine kurulmuştur. AC sürücüler 
geniş yelpazedeki en iyi proses kontrolü, verimlilik ve yedek 
parçalarla servise ilişkin düşük maliyetleri mümkün kılan 
endüstriyel özellikler ile donatılmıştır.

İhtiyacınız olan asıl boyut
0,25 kW’tan 1,4 MW’ye, 230 V, 400 V, 500 V veya 690 V şebeke 
voltaj aralığında mevcut olan Danfoss AC sürücü çözümleri, 
PM Motor, Gear ve Gearless motorları içeren ilgili tüm motor 
teknolojilerini kontrol edebilir. 

Geniş güç yelpazesi sayesinde orta katlılardan yüksek binalara 
tüm binalarda asansörler için Danfoss AC sürücü çözümü 
vardır. Tüm güçlerde ki sürücüler, asansöre has özelliklerle 
donatılabilir. Güç durumundan bağımsız olarak aynı şekilde 
devreye alma, aynı görünüş ve bina içindeki diğer sürücülerle 
uyumluluk sağlar. 

Tam da ihtiyacınız 
olan sürücüyü elde 
ederek kâr edin

Güç düşümü olmadan  
45° C ortam sıcaklığı

Şehir sistemlerini güvenilir 
biçimde çalışmasını 

sürdürmedeki uzmanlığımızla 
hemen hemen tüm binalarda, 

süpermarketlerde ve 
fabrikalarda, her 

neredeyseniz, oradayız. 
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GLOBAL YAKLAŞIM 

Danfoss’un etkili global lojistik kurulumu AC sürücülerinin herhangi bir  
varış noktasına hızlıca gönderilmesini mümkün kılmaktadır.

Danfoss’un global destek organizasyonu arıza süresini azaltmanıza 
yardımcı olmak, konuları çözmek adına hızlı bir şekilde davranmak için 
kenetlenmiştir. Sorun olması durumunda Danfoss’un global anında yardım 
hattı hızlı ve etkili bir şekilde doğru çözümü bulmanıza yardımcı olur.

Danfoss, hızlı destek sağlamak amacıyla iyi eğitim görmüş, uzmanlaşmış 
profesyonellerle yanınızdadır. Dünyanın her yerine yayılmış Drive 
Merkezlerinde yer alan Danfoss uzmanları asla uzakta olmayıp AC 
sürücüsüne ve uygulama uzmanlığına hızlı erişim sağlamak için hazırdırlar. 

 
DENEYIME DAYALI EĞITIM

İlave enerji tasarrufu sağlayan, ürün kalitenizi artırmak ve  
tesisinizin arıza süresini azaltmak için yeni teknik fırsatlar sunan 
trendler, yöntemler ve özellikler ile hep güncel kalın. 

Danfoss’un geliştirdiği yöntemler ve eğitmenler ile dünyanın her 
yerinde aynı kalitede eğitim alın. Eğitim Danfoss’un tesislerinin 
birinde veya doğrudan müşterinin kendi tesisinde gerçekleşebilir. 
Eğitimler performansı etkileyebilecek bir çok durumda geniş yelpazede 
deneyimli yerel eğitmenler tarafından gerçekleştirildiğinden Danfoss 
çözümlerinizin çoğunu öğrenirsiniz.

Ek olarak, Danfoss Learning (çevrimiçi platform) ne zaman ve nerede 
olursanız olun kısa ve detaylı derslerde geniş eğitim kurslarıyla bilgi 
birikiminizi genişletme fırsatı sunmaktadır.

learning.danfoss.com adresinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

ÜRÜN PLATFORMU BAŞLIKLARI

•  Çok yönlü, esnek, yapılandırılabilir
•  1,4 MW’ye kadar çeşitli gerilim 

aralıklarında
•  Asenkron & PM motor kontrolü
•  Daha az standby kayıpları, yüksek 

verimli elektronikler
•  Benzersiz kullanıcı arabirimi
•  Global destek
•  Standart olarak dahili EMC filtreleri



Uzmanlığımız, ısıtma sistemlerinden , süpermarketlerdeki soğutucu 
dolaplara, havalandırma sistemlerinden, gökdelenlerdeki fanlara, şehir 
için güvenilir su tedariki sağlamaya kadar kentsel sistemleri güvenilir 
biçimde çalıştırmayı sürdürerek geri planda çalışmaktadır. 

Elde ettiğimiz tecrübemizi size asansör uygulamanızda da sunuyoruz.

Farkı fark edin
VLT® Asansör sürücüsü benzersiz bir takım özellikle azaltılmış akustik 
gürültünün de dahil olduğu mükemmel seyahat rahatlığı için 
tasarlanmıştır:

•  Düşümsüz yüksek tetikleme frekansı- tırmanma hızıyla işletimin dahil 
olduğu seyahat sırasında duyulabilir gürültüyü azaltır

• Motor kontaktörüne gerek yok - anahtarlama gürültüsünü azaltır ve 
asansörün güvenilirliğini artırır

• Yalnızca ihtiyaç duyulduğunda çalışan soğutma fanları. Bu, bekleme 
esnasındaki enerji tüketimini de azaltır

• Aşağı çekmeyi ortadan kaldıran ve başlangıçta fren disklerinden 
kaynaklanan gürültüyü azaltan optimize kontrol algoritması

Dahili EMC performansı
Entegre DC şok bobinleri ilgili EMC standartlarını karşılamak için ekstra 
bileşen ihtiyacını ortadan kaldırır ve daha kompakt bir kurulumu da 
kolaylaştırır. 

Güvenilirlik - sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız
Kullandığımız tüm yeni bileşenler ve her bir sürücü tam yükte ayrı ayrı 45 
dakika test edilir - sorunsuz uzun kullanım ömrü garantiniz. Çıkışta kısa 
devre ve topraklama hatası koruması ve yüksek sıcaklıklarda anahtarlama 
frekansının otomatik azaltımı ile Danfoss çözümü, beklenmedik 
durumları güvenilir bir şekilde idare etmek için tasarlanmıştır.

Asansörler ve yürüyen 
merdivenler - meskun 
ve ticari binalar
Danfoss meskun ve ticari binalarda global olarak 
bilinen bir firmadır. 
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Güçlü performans
0,25 kW’den 1,4 MW’ ye kadar, VLT® Lift 
Drive tüm güç aralıklarında kullanmayı 
kolaylaştıran tek tipteki kullanıcı 
arabirimi ile endüstrinin ihtiyaçlarına 
cevap vermektedir. 

Tüm asansör özellikleri aynı görüntü 
ve yapı ile tüm güç boyutlarında 
mevcuttur. Bu yüzden AC sürücünün 
kullanımı her zaman aynıdır. Birini 
öğrendiğinizde hepsini öğrenmiş 
olursunuz.

Herhangi bir şebeke 
gerilimine uygundur
• 3 faz 200 - 240 V
• 3 faz 380 - 500 V
• 3 faz 525 - 690 V

Asansör uygulamaları 
için ideal hale getirilmiş 
programlama
• Tüm parametreler asansör 

terminolojisini kullanır
•  Hızlı kurulum sihirbazı kontrol 

sistemleri/dijital I/O’lardan daha fazla 
özel uyarlama içerir. 

•  Entegre Avrupa motor veritabanı

Endüstriyel binalar  
için asansörler

Ekipmanlardan tasarruf 
alan tasarrufu
• Yükseltici, düşürücü transformatöre 

gerek yok
• Entegre DC şok bobinlerle standart 

olarak EMC uyumluluğu - ek bir 
ekipmana gerek yok
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Kesin güvenlik. Yumuşak kalkış, 
yolcuların ve eşyaların hızlı 
taşınması, hassas iniş noktası 
ve yumuşak durma sağlanması, 
asansör çalışması için en iyi  
işletim çözümüdür. 

Hem donanım hem yazılım ile 
birlikte çalışan asansör kontrol 
yazılımı daima önce fren yapmalıdır 
ve daha sonra asansörü güvenle 
durdurmalıdır. Eskiden, bu 
işleri hep motor kontaktörleri 
gerçekleştirmekteydi. Ancak VLT® 
Lift Drive LD 302’nin sunduğu 
yeni çözüm kontaktörsüz işletim 
sayesinde uygulamada önemli 
avantajlar ve maliyet tasarru�arı 
sağlanmaktadır. 

Kontaktörsüz asansör işletimi 
Asansör uygulamalarında motor 
kontaktörleri gibi yıllardır kullanılan 
ve güvenlik konularıyla bu kadar 
yakından bağlantılı başka bir bileşen 
hemen hemen hiç yoktur. Motor 
kontaktörlerinin kullanımı acil durumda 
motorun güvenli bir şekilde hareketini 
çalmasını sağlayarak acil durdurmadan 
sonra istenmeyen bir hareketin güvenli 
durumun önlenmesini sağlar. Ancak 
eksiklikleri de vardır. 

Danfoss, bu motor kontaktörlerini 
gereksiz kılan patentli bir çözüm 
geliştirdi. Motor torkunu tamamen 
elektronik araçlarla ek bir mekanik 
bileşen olmadan VLT® Lift Drive 
kullanarak durdurmak artık 
mümkündür.

Faydalar
• Çalışma sırasında konforu arttırırken, 

kontaktör çekme sesinin de olmaması 
• Basitleştirilmiş kurulum
• Panel içerisinde daha az alan ihtiyacı
• Motor kablosunun AC Sürücüye 

doğrudan bağlanabilmesi EMC’ yi de 
geliştirir.

• Kablolardan, kelepçelerden, kablo 
blendajı için bağlantılardan tasarruf 

• Motor kontaktörleri kullanıldığında 
potansiyel olarak arıza kaynağı 
olabilirler - motor kontaktörleri 
olmadan daha az aşınma kaynağı 
ve her an çıkabilecek arızaların 
azaltılması sağlanır. 

Halatlı asansörler

• Sistemin kullanılabilirlik oranının 
artması

• Sinyal karışımlarına son,  
(kablo blendajında oluşabilecek 
sinyal kesilmeleri gibi) 

• EN 81-1/2 ve EN 81-20 gerekliliklerini 
yerine getirir

VLT® Lift Drive Danfoss’un asansör uy-
gulamaları için sunduğu özel bir ürün-
dür - ancak uygulamanın ne olduğun-
dan ziyade aynı görüntüde ve şekilde 
bir çözüm sunulmaktadır - çözümler  
1,4 MW ile 690 V’ye kadar uygundur.

• Konfor- VLT® Lift Drive özellikle 
akustik gürültüyü azaltmak için 
geliştirilmiştir 

• Geniş ürün portföyü aynı yelpaze 
boyunca aynı görüntüyü ve hissi 
vermektedir.

 -  1,4 MW’ye kadar geniş güç aralığı 
 -  Çeşitli 3 faz şebeke gerilim 

aralıkları 
 -  ticari ve meskun asansörler için 

aynı görüntü ve programlama.
 -  Aynı görünüm ve programlama 

daha az eğitim anlamına 
gelmektedir

- Sorunsuz, güvenli, sessiz seyahat

Absolute Enkoder olmadan 
PM motorları çalıştırın. 
Basit enkoder ile donatılmış motorlara 
uygunluk sayesinde, konfordan taviz 
vermeden tasarruf sağlanır. VLT® Lift 
Drive ile absolute enkoder olmadan 
PM motoru çalıştırma yeteneği 
kazanırsınız. Bu yüzden AC sürücü 
ve enkoder arasına farklı kabloları 
takmadaki maliyet ve zaman sizi 
ilgilendirmemektedir - ve absolute 
arabirimsiz enkoder kullanarak 
enkoderin kendisinden de tasarruf 
edebilirsiniz. 

Asansör uygulamalarına özel
VLT® Lift Drive halatlı asansörler için bir 
dizi kullanışlı özellikler sunmaktadır:
Uygulamaya özel güç kartı

• Dahili soğutma fanlarının optimum 
kontrolü - uzun ömür için

• Duyulabilir gürültünün mutlak 
minimum değere azaltılması -  
konfor için

• Yüksek verimli elektronik komponent 
kullanımından dolayı daha az 
standby kayıpları- enerji tasarrufu için
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Her tip motor ile çalışabilme

• Asenkron ve PM motorlar için Statik 
Otomatik Motor Adaptasyonu 
kullanarak halatları tahrik 
kasnaklarından çıkarmadan hızlı ve 
kolay bir şekilde devreye alabilirsiniz 
VLT® olmayan diğer sürücülerde 
halatları çıkarmanız meşakkatli ve 
zaman alıcıdır. 

• Farklı motorları kayak teleferiğinde  
ki gibi çalıştırabilirsiniz. 

• Her kurulum için farklı bir AC  
sürücü kullanılması yerine, çok  
farklı kurulumlar için sadece tek  
AC sürücü tipi kullanılması stok 
seviyesini efektif kılar. 

• Tüm asansör uygulamaları için aynı 
özelliklere sahip tek tip AC sürücü 
kullanılması, tek bir öğrenme ile her 
bir güç aralığı için işletim ve servis 
kısımlarının kolaylaşmasını sağlar. 

Yeni binalarda ya da revizyon 
işlerinde kolay montaj

• Saha montajı ve devreye alma için 
kolay kullanım.

• Motor verileri kurulum sırasında hızlı 
bir şekilde parametreleri ayarlamak 
için uygulama yazılımında mevcuttur.

• Devreye almayı kolaylaştırır Asansör 
Kurulum Aracı online olarak 
veya yerel Danfoss satış ofisinizde 
mevcuttur.

Tam çözüm 
Asansör uygulamaları için üretilmiş 
bu sürücü sayesinde ilave bir bileşene 
gerek duyulmaz.

• Entegre bileşenler: Tüm I/O’lar, tüm 
iletişim bağlantı noktaları , DC şok 
bobini, EMC filtresi.

• Güç boyutuna göre bir sipariş 
numarası.

• Tüm tipik motor türleri için  
açık çevrim veya kapalı çevrim 
kontrolde kullanılabilir.

• Yerden tasarruf edin 
• Sürücü montaj çabasını, tek sipariş 

kodu sayesinde, sipariş karmaşası  
için harcanan zamanı azaltarak, 
tasarruf edin. 

• VLT® Lift Controller MCO 361  
dahili olarak isteğinize bağlı  
olarak teslimat yapılabilir. 
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Hız kontrollü hidrolik asansörler 
güvenilir, sessiz ve aşırı derecede 
enerji tasarru�u işletim 
sunduğundan popülerlikleri 
artmaktadır. Vaktiyle bakım 
yoğunluklu ve seyir frekansı 
yükselir yükselmez arızalanmaya 
yatkın olarak bilinen asansörler, 
artık sessiz ve temiz olup güvenliği, 
yüksek oranda güvenilirliği ve 
enerji tasarru�u çalışmayı mümkün 
kılan frekans kontrollü tasarım 
sunmaktadırlar. 

Hidrolik asansör sistemlerinin 
geleneksel eksiklikleri:
• Vana kontrolünden dolayı düşük 

verimlilik. Kabin hareketi için akış 
hacminin bir kısmı gerekli olsa bile 
pompanın daima tam hızda çalışması 

• Yağın aşırı ısınmasından kaynaklı 
konforda azalma ve kullanılabilirlik 
kısıtlamaları

Bu eksiklikler hala geleneksel birçok 
asansörde mevcuttur ve seyir frekansı 
günde bir kaç seyahati aşar aşmaz 
önemli hale gelir. 

Hızlı çözüm: 
mevcut tesislerin geliştirilmesi
Bu problemleri ortadan kaldırmak için 
motor hız kontrol ürünlerinin eklenmesi 
modern bir çözümdür.

Avantajlar
• AC Sürücü eğrilerinin optimal 

uygulanması , yumuşak başlatma, 
frenleme ve tam konumlandırma ile 
sürüş konforu artar.

• Sistemin devamlılığı sık sık 
kullanıldığında bile sağlanmaktadır 
- hidrolik yağı soğutmak için ekstra 
zamana ihtiyaç yok

• Operatör enerjiden genellikle %50 
veya daha fazla tasarruf sağlar ve bu 
da işletim maliyetlerini önemli ölçüde 
azaltmaktadır

Hidrolik asansörler

• Bakım ve tamir maliyetleri daha 
düşüktür bu da toplam işletim 
maliyetini (TİM) azaltır

• Makine dairesi için havalandırma 
gereklilikleri minimuma düşer çünkü 
makine dairesi ciddi oranda daha az 
ısınır

Modernizasyon için iki yol
Mevcut hidrolik sistemin 
modernizasyonu iki şekilde 
gerçekleştirilebilir:

• Vana bloğunun da içinde olduğu 
bütün hidrolik güç birimini değiştirin. 
Bu her iki yönde seyahat için tam 
konfor, en az seviyede yağın ısınması 
ve daha az enerji tüketimi sağlar. 
Akustik gürültü emisyonu da,  
tüm işletim evreleri sırasında  
çok daha azdır

• Yalnızca kontrol bloğunu değiştirin 
- oldukça düşük maliyetli ve 
uyumludur. Bu, by-passtan 
kaynaklanan gürültüyü ortadan 
kaldırarak yukarıya doğru harekette 
konforu optimize eder. Daha az yağ 
ısınması ve önemli oranda enerji 
tasarrufu diğer faydalardır 

Belki de tek ihtiyacınız  
olan revizyondur
Genel olarak modernizasyon kirli bir 
iş olmadığı gibi, iyi hazırlanmış bir 
modernizasyon evresi sadece kısa  
süreli bir duruş yaşatır. 

Tüm modernizasyon bir veya iki gün 
içerisinde kolayca gerçekleştirilebilir. 
Asansörün duruş süresi birkaç saate 
indirilebilir. Tüm kontrol sistemini 
olduğu gibi tutmak için daha fazla 
optimizasyon sunan çözümler 
mevcuttur.

Son olarak, sistemi devreye almak 
için yalnızca birkaç dakika gereklidir. 
Kullanımın özelliklerinin ince bir şekilde 
ayarlanması asansörün sürüş rahatlığını 
optimize eder

Minimum kesilme ile modernizasyon

Asansörünüz için ikinci bir ömür
Yeni bir ürüne yatırım yapmayla 
kıyaslandığında mevcut hidrolik 
asansörünüzün modernizasyonu hızlı, 
temiz ve tasarruflu bir çözümdür. Tipik 
olarak dönüştürme %50’den daha 
fazla enerji tasarrufu sağlar ve daha az 
aşınma ve bakım maliyetiyle sonuçlanır.

Aynı zamanda modernizasyon akustik 
gürültüyü azaltarak gelişmiş asansör 
güvenilirliği sağlar.
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Köln, Almanya’da VLT® Lift Drive tarafından kontrol  
edilen yeni hidrolik asansör kurulumu.



Geleneksel olarak yürüyen 
merdiven ve bantlar hat üzerinde 
doğrudan (DOL) çalışır, bu 
yüzden motor tam olmayan yükte 
çalıştığında enerji tüketimini 
azaltan çeşitli motor hız kontrol 
sürücüleri kullanılarak yapılacak 
büyük tasarru�ar vardır.

Tam AC sürücü kontrolü
Tipik olarak yürütülen yürüyen 
merdiven veya yürüme bantları iki 
çalışma hızı içerir:

• Yolcularla yüklü olduğunda tam hız
•   Yolcu yokken beklemede %20 hız

Entegre Otomatik Enerji Optimizasyonu 
(AEO) işlevi ile işletim en uygun şekilde 
enerji tüketimi sağlar. 

Yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar

DOL çalışmaya göre motorun en 
iyi performansla çalıştırılması enerji 
tasarrufunu arttırır.

Generatör çalışma durumunda AC 
sürücü operasyonu devam eder ya da 
regeneratif ünitelerle sürücü bypass 
edilebilir Bu durumda motor şebekeye 
doğru jeneratör olarak işlev görür.

AC sürüş kontrolü 
yalnızca kısmi yükte 
Kısmi yük işletimi için, AC sürücüsü 
yalnızca bekleme modunda kullanılır. 
Tam hız direkt kalkış olarak, bypass 
kontaktörleri sayesinde işletilir.

Kazanılacak büyük tasarruflar

Bu, sürücünün normalden daha küçük 
olmasını ve satın alma maliyetlerinde 
tasarruf sağlar. Ancak kısmi yükte 
çalıştırırken, enerji optimizasyonu 
mümkün değildir ve enerji tüketimi  
AC sürücüsü olmadan ki işletimden 
daha yüksektir.

12
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Enerji maliyetlerini en  
aza indirin 
Enerji gün geçtikçe pahalılaştığından, 
motor hız kontrol çözümleri mevcut 
olarak maliyeti azaltan çözümlerin 
en etkililerinden biri olduğu 
kanıtlanmıştır. 

Toplam sahip olma maliyetini 
düşürün
Kullanım ömrünü gözden geçirin, 
AC sürücüsünün başlangıç maliyeti 
toplam sahip olma maliyetinin 
%10’u kadardır; geriye kalan %90 
enerji tüketimi, servis ve bakımı 
kapsamaktadır. 

Enerji tasarru�u, uyumlu motor kontrolü ile uygulama 
performansını ve aerodinamik işlemleri artırın. Uygulamalarınızın 
ömür süresi maliyetlerini düşürmek için, tek bir tedarikçiden, 
güvenilir, yüksek performanslı çözümleri birleştirin.

Devreye alındıktan sonra VLT® 
sürücüleri tüm ömrü boyunca güvenli 
bir şekilde hizmet eder. Yalnızca, 
asgari bakım gerektiren her bir VLT® 
sürücüsü yatırım anlamında hızlı 
bir geri dönüş ve sonuç olarak da 
rekabetçi sahip olma maliyeti sağlar.

Genel olarak değerlendirdiğiniz de 
maliyetini çıkardığınız bir yatırım

Zaman

Başlangıç 
maliyeti

Elden çıkarma maliyetleri

M
al

iy
et

Enerji maliyeti

İşletim ve bakım 
maliyetleri

14
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Motor

L1
L2
L3

F1

N
PE

VSD

EMC 

filtresi

Danfoss AC sürücüler  
IP20, IP21 ve IP 55 koruma 

sını�arı mevcuttur

Güvenli Tork Kapatma (STO) - kolay yol

Güvenli Tork Kapatma -  
motor kontaktörsüz
EMC filtresi ve DC şok bobini gibi 
entegre bileşenleriyle, motor  
kontaktör kullanılma gerekliliği 
olmaması sayesinde, Danfoss asansör 
çözümü geleneksel olandan daha  
az devreye alma çabası gerektirir.

Geleneksel çözüm Danfoss çözümü - motor 
kontaktörü olmadan

Motor

L1
L2
L3

F1

N
PE

VSD

91 92 93 95

96 97 98 99

L1 L2 L3 PE

U V W PE

: Şasi

: Zırh

: Kontaktör

: Giriş Şok Bobini

: Toprak

: Kelepçeler
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YENILEME. 
EN YENİ TEKNOLOJİ PLATFORMUNA 
HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜKSELME 

Teknolojiler gelişip yenileştikçe, daha küçük ve 
daha etkili modeller eski AC sürücülerin yerini 
alacaktır, Danfoss bu değişimi mümkün olan en 
kolay şekilde yapmanızı sağlar.

Montajınızda duruş süresini asgariye çekin ve 
Danfoss’un hazırladığı araçlarla beş dakika 
içerisinde kurulumunuzu tamamlayın. 

Yeni bir Danfoss AC sürücüsünün mevcut 
sisteminize adaptasyonu için fazla özellik 
ve olasılıklar mevcuttur. Bu, mevcut kontrol 
sisteminizi önceki sürücü tedarikçilerine 
bakmadan yalnızca sürücüyü değiştirerek aynı 
şekilde tutmanıza yardımcı olur.

Danfoss AC sürücüler geniş yelpazedeki asansör 
markalarının yenilenmesini sağlarken:
-Farklı sürücülerin yenilenmesi
-Aynı kontrol sistemini devam ettirilmesi
-Uyumlu modüller sağlanması

Kaplanmış devre kartları
VLT® sürücüleri 3C2 (IEC 60721-3-3) 
sınıfına standart olarak uyum 
sağlamaktadır. Özellikle zorlu koşullar 
için 3C3 ile uyumlu özel bir kaplama 
sipariş edebilirsiniz. 

Ekstra koruma için dayanıklılık
VLT® ve VACON® sürücüleri ‘dayanıklı’ 
cihazlardır ve bu da bileşenlerin 
denizcilik ve mobil ekipman gibi 
yüksek seviyedeki titreşim dereceleriyle 
karakterize edilen çevrelerde 
yerinde sağlam bir şekilde durmasını 
sağlamaktadır.

Yer tasarrufu edin
Danfoss AC sürücülerin kompakt 
tasarımda olması, küçük kurulum 
alanlarında bile kolaylık sağlamaktadır. 
• Harmonik bastırma için dahili  

DC bobini. Harici AC bobinlerine 
ihtiyaç yoktur.

• Opsiyonel, tüm güç aralığında  
dahili RFI filtresi

• Akıllı soğutma konsepti kurulum  
alanı ihtiyacını azaltır

Zamandan tasarruf edin
• Asansör terminolojisini kullanan 

entegre hızlı başlatma sihirbazından 
dolayı kısa devreye alma süresi

• Kullanımı kolay arayüz
• Harici bir bileşene gerek yoktur

Son İnşa
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EN 12015 uyumluluğu 
ekstralar olmadan
VLT® Lift Drive EN 12015:2014’ün 
gerekliliklerini yerine getiren ve gerekli 
bir harici bileşen olmadan kesin bir 
çözüm sunar. 

EN 12015 standardı , EN 55011 ve EN/
IEC 61800-3’ü temel almaktadır Danfoss 
AC sürücüler bu standartlara göre 
dizayn edilmiştir. Bu yüksek verimlilik 
düşük maliyet demektir. 

Standart olarak dahili koruma
Danfoss AC sürücüleri EMC 
standartlarıyla uyumluluk için gerekli 
olan tüm modülleri içermektedir.
 
Dahili RFI filtresi elektromanyetik 
paraziti en aza indirmektedir. Entegre 
DC şok bobinleri ana şebeke ağındaki 
bozulumu azaltır ve hem kapasitör 
ömrünü uzatır hem de genel sistem 
verimliliğini sağlar.

Çözümler fabrikada AC sürücüsüne 
entegre edildiği için, panonuzda yer 
tasarrufu sağlar. Etkili EMC performansı 
da kabloların daha küçük kesitte 
kullanımını mümkün kılar ve bu da yine 
kurulum maliyetlerini düşürür.

Optimum performans  
ve şebeke koruması

Filtre çözümleriyle şebeke 
korumasını genişletin
Gerekirse, Danfoss’un ürün 
portföyünde farklı harmonik azaltma 
çözümleri mevcuttur. Bunlar, 

• Gelişmiş harmonik filtreler 
• Gelişmiş aktif filtreler 
• Low Harmonik Drives
• 12 pulse sürücüler

Bu çözümlerle zayıf veya dengesiz 
şebekelerde bile uygulamanız 
için optimum performans 
gerçekleştirebilirsiniz. 

EMC Standartları İletilen emisyon

Standartlar ve 
gereklilikler

EN 55011
Tesis operatörlerinin  
EN 55011 ile uyumlu  
olması gerekmektedir

B Sınıfı
Konut ve hafif 

endüstriler

A Sınıfı Grup 1
Endüstriyel ortam

A Sınıfı Grup 2
Endüstriyel ortam

EN/IEC 61800-3
Sürücü üreticilerinin  
EN 61800-3’e uyması 
gerekmektedir

C1 Kategorisi
İlk Çevrim, ev ve ofis

C2 Kategorisi
İlk Çevrim, ev ve ofis

C3 Kategorisi
İkinci çevrim

VLT® Lift Drive uyumluluğu1) n n n

Daha fazla detay için bkz. VLT® OtomasyonSürüşTasarımıKılavuzu veya VLT® Lift Drive LD 302 İşletim Talimatları
1) Bahsedilen EMC sını�arıyla uyum seçilen filtreye bağlıdır.

YÜKSEK VERİMLİ
Danfoss AC sürücüleri VDI 4707’ye 
göre mümkün olan en yüksek enerji 
tasarrufunu gerçekleştirmede sizi 
destekleyecektir - yüksek verimli 
tasarım ve elektronikerden dolayı 
asansörler için enerji tasarrufu 
sını�andırması.
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HARMONIK BOZULMA 
Yüksek inverter yükleri şebeke kalitesini 

düşürmeden.

Danfoss AC sürücüleri  
entegre DC şok bobini ile  

THDi %40 ‘ın altına düşürür

OPTIMIZE HARMONIK 
PERFORMANSI
Verimli harmonik azaltma, 

elektronikleri korur ve verimliliği artırır. 
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BELEME AĞI RİSKİ 

Şebeke elektriği beslemesinin kalitesi, yüksek ağ kullanımı ve 
düşük yatırım nedeniyle azalmaktadır. Lineer olmayan, güç 
tüketen AC Sürücü, enerji tasarruflu ampul ve bilgisayar gibi yükler 
harmonik bozunumlarının yükselmesine bu da güç kayıpları ve 
daha kısa ekipman ömürlerine yol açar. İdeal sinüsoidal şekilden 
sapmalar, bu yüzden mümkün olduğunca temiz ve yüksek kaliteli 
şebeke voltajı olarak sürdürülmek  
adına düzenlenir. 

Avrupa da, AC sürücüler için  EN61000-3-2 ve EN 61000-3-12 
standartları, izin verilen sınır limitlerini belirler. Bu sürücüler, şebeke 
tarafında ki DC bara kapasitörlerini. maksimum akım ile sarj 
ederken, THDi değerini %100 e kadar oranda bozarlar. 

THDi’yi %40’ın altına düşürmek için harici bir güç bobini  
monte edile bilir - ekstra masraf ve daha çok yer kaplar.

EMC IÇIN BIR NUMARA

Bu yüzden Danfoss’ta problemi çözdük. Standart Danfoss 
çözümü gerekli ekstra ekipman olmadan EMC uyumluluğu 
gösterir ve daha küçük, daha hafif ve daha tasarruflu birimin 
avantajlarından yararlanırsınız.

Entegre RFI Filtresi ile tüm Danfoss çözümleri ek bir harici 
bileşen olmadan ürün standartı EN 61800-3’ün C1 ve C2 
kategori limitlerini sürdürmektedir. Daha da önemli olarak, AC 
sürücüleri çevresel standart EN 55011, Sınıf B (meskun) ve Sınıf A1 
(endüstriyel alan) ile uyumludur. Bu, ilgili güç aralığı için tüm EMC 
gereklilikleriyle tam uyumlu şekilde güvenilir tesis işletimini sağlar 
ve ürün standardınca belirtilen uyarıları ve kısıtlamaları ortadan 
kaldırır. Şebeke tarafında entegre bobinler sapmaları yüksek 
oranda giderir ve böylece EN 61000-3-12 limitlerini sürdürür. 

Dayanıklı tasarımı sayesinde Danfoss çözümleri voltaj sıkıntıları  
ve olumsuz ağ koşullarına maruz kaldığında bile stabiliteyi ve 
yüksek seviyede dinamik performansı sürdürür.
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1. Muhafaza
AC sürücüsü, IP 20/Koruma sınıfı 
gereksinimlerini karşılar. IP 21/Tip 1, 
veya IP 55/Tip 12.

2. EMC ve Şebeke etkileri
VLT® Lift Drive çözümleri ilgili EMC 
kuralları, EN 12015 ve EN 12016 
standardıyla uyumludur. Standart 
entegre DC şok bobini EN 12015’e 
göre şebekede düşük harmonik 
yük sağlar ve DC bağlantısı 
kondansatörünün kullanım  
ömrünü uzatır.

3. Koruyucu kaplama
VLT® sürücü devre kartları 3C2 
(IEC 60721-3-3) sınıfına uyum 
sağlamaktadır. Özellikle zorlu 
koşullarda kullanılırsa 3C3 sınıfıyla 
uyumlu özel bir kaplama sipariş 
etmek mümkündür.

4. Kontrol terminalleri
Çift kat, yay yüklü kafes klipsleri 
güvenilirliği artırmakta ve 
kolay devreye alma ile servisi 
kolaylaştırmaktadır.

5. Ekran seçeneği
Sökülebilir operatör paneli çeşitli 
dil paketleriyle mevcuttur: Doğu 
Avrupa, Batı Avrupa, Asya ve Kuzey 
Amerika. İngilizce ve Almanca tüm 
AC sürücülerde mevcuttur.
Alternatif olarak, Asansör Kurulum 
Yazılımı kullanarak AC sürücüsünü 
PC ile de haberleştirin. Dahili  
USB/RS485 ile veya fieldbus  
(haberleşme) ile bağlayın.

Tamamen birleştirilmiş olarak teslim edilir ve özel uygulama 
gereksinimlerinizi karşılamak için test edilir

Modüler basitlik - VLT® Lift Drive

Şebeke kesici anahtarı
Bu anahtar şebeke beslemesini 
keser ve bu anahtarın serbest, 
kullanılabilir yardımcı kontağı vardır.
Motor kontaktörleri olmadan 
çalıştırırken, güçten bağımsız 
kontrol sistemi oluşturmak için  
bu anahtarı kullanın.

Bu şebeke bağlantısını kesme 
anahtarı IP21 ve IP55 muhafaza 
tipleri için seçenek olarak 
mevcuttur.

3

1
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5
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Serbest motor teknolojisi seçimi
Optimum verimlilik için kolay devreye  
alma ve algoritmalar

AC sürücü çözümlerinin bağımsız 
üreticisi olarak Danfoss, yaygın olarak 
kullanılan tüm motor tiplerini ve 
devam eden gelişmeleri desteklemeye 
kendini adamıştır.

Danfoss AC sürücüleri standart 
asenkron motorlar ve Magnet (PM) 
motorlarla yüksek verimlilik için 
geleneksel olarak kontrol algoritmaları 
sunar ve artık yüksek verimlilikteki 
senkron relüktans motorları da 
desteklemektedir. Bu sayede Danfoss 

asenkron veya PM gibi en beğendiğiniz 
motor teknolojisiyle VLT® Lift Drive’ı 
veya diğer bir Danfoss asansör 
çözümünü birleştirme fırsatı sunar.

Dahası VLT® Lift Drive motor 
özelliklerini ölçen ve motor 
parametrelerini uygun şekilde 
optimize eden SmartStart ve otomatik 
motor adaptasyonu gibi ek yardımcı 
fonksiyonlarla kullanım kolaylığını bir 
araya getirerek devreye almayı tüm 
motor tipleri için eşit hale getirmiştir. 

Bu şekilde motor daima muhtemel 
en yüksek verimlilikte çalışır ve bu 
da kullanıcının, enerji tüketimini 
azaltmasına ve maliyetlerin kesilmesine 
olanak sağlar. 

VLT® Lift Drive ve diğer Danfoss asansör 
çözümlerinde dahili Avrupa motor 
veritabanları hızlı devreye alma için  
ek bir yardımdır. Önce ilgili motoru 
seçin ve tek seçim ile programlamayı 
basitçe tamamlayabilirsiniz! 
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Grafik panel arayüzü  
ile sezgisel kurulum

VLT® ve VACON® sürücüler kolay 
kurulum ve parametre yapılandırması 
için kullanıcı dostu, çalışırken takılabilir 
lokal kontrol paneli (LCP) özelliği.

Dili seçtikten sora, kurulum 
parametreleriyle ayrı ayrı yönlendirme. 
Alternatif olarak uygulamaya özel 
kurulum için önceden tanımlanan 
hızlı menü veya StartSmart kılavuzunu 
kullanın.

LCP sökülebilir ve ayarların sistemdeki 
başka bir AC sürücüsüne kopyalanması 
için kullanılabilir. Ayrıca pano kapağına 
monte edilebilir. Bu, ilave bir anahtar 
ve arayüz ihtiyacını ortadan kaldırarak 
kullanıcıların LCP’den tam anlamıyla 
faydalanmalarını mümkün kılar. 
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VLT® sürücüleri için yazılım araçları
Asansör Kurulum Aracı ile 
kolay mühendislik ve kurulum
LCP(operatör paneli) ile AC sürücüler 
çalıştırılırken, VLT® sürücüleri Danfoss’un 
kendi PC yazılımı ile de yapılandırılıp 
izlenebilir. Bu, tesis yöneticilerine 
yapılandırmada yeni esneklik seviyesi, 
izleme ve sorun gidermede kısa sürede 
müdahale etme yeteneği sağlar..

Windows tabanlı olan asansör kurulum 
aracı, herhangi bir güçte ki AC 
Sürücüyü kolayca yapılandırmayı sağlar. 
Bu yazılım Windows altında çalışır ve 
geleneksel RS485 veya USB üzerinden 
veri alışverişini mümkün kılar.

Parametre yapılandırması bağlı 
AC sürücü üzerinden çevrimiçi 
olarak veya yazılımın kendisinden 
çevrimdışı olarak mümkündür. Elektrik 
şemaları ve çalıştırma kılavuzları gibi 
ek dökümantasyon yazılıma dahil 
edilebilir. Bu, sorun giderme için hızlı 
erişim sağlarken yanlış yapılandırma 
riskini azaltır.

VLT® Harmonik hesaplama 
Yazılımı HCS ile harmonik 
bozulma değerini analiz edin
Bu, şebeke ağlarınızdaki harmonik 
bozulmayı hesaplamayı hızlı ve 
kolay kılan gelişmiş bir simulasyon 
programıdır. 
Mevcut tesisinizi veya kurulumunuzu 
genişletmeyi planlıyorsanız veya en 
başından yeni bir kurulum düşünceniz 
varsa bu ideal bir çözümdür. 

Kullanımı kolay arabirim şebeke 
ortamını istenildiği gibi ayarlamaya 
ve ağınızı optimize etmek için 
kullanabileceğiniz simulasyon 
sonuçlarını geri döndürmeye olanak 
sağlar. 

Detaylı bilgi için yerel Danfoss satış 
ofisinizle iletişime geçin veya doğrudan 
şu adresten web sitemizi ziyaret edin: 
www.danfoss-hcs.com

VLT® Motion Control Tool 
MCT 31 Harmonik Hesaplama 
Yazılımı 
VLT® Motion Kontrol Tool MCT31 
hem Danfoss hem de Danfoss 
olmayan sürücüler için sistemin 
harmonik bozulmasını hesaplar. 
Danfoss harmonik filtrelerin dahil 
olduğu çeşitli ek harmonik azaltma 
ölçümlerini kullanmanın etkilerini de 
hesaplayabilmektedir.

VLT® Motion Control Tool MCT 31 ile, 
harmoniklerin kurulumun konusu olup 
olmayacağını ve öyle olursa soruna 
hitap etmede en tasarruflu stratejilerin 
neler olacağını belirleyebilirsiniz.

VLT® Motion Control Tool MCT 31 
özellikleri şunları içerir:
• Kısa devre akım güçleri transformatör 

bilinmediğinde transformatör 
boyutunun ve empedansın yerine 
kullanılabilir 

• Çeşitli transformatörler üzerinde 
basitleştirilmiş hesaplamalar için 
proje yönlü

• Aynı proje kapsamında farklı 
harmonik çözümleri kolay bir şekilde 
karşılaştırma

• Eskiden kalma AC sürücü 
modellerinin yanı sıra mevcut 
Danfoss ürün hattını da destekler 

MOTOR VERITABANI

Danfoss özellikle asansörler için 
motor veritabanı sunar. Kendi 
kuruluş verinizi girin - ardından 
bir tık asansörün tüm kurulumunu 
(parametrik hale getirme) tamamlar. 
İyi bilinen Avrupa motorları için 
veriler bu veritabanında mevcuttur.

DETAYLI BILGI
 
Detaylı bilgi ve ücretsiz yazılım 
yüklemeleri için yerel Danfoss satış 
ofisinizle iletişime geçin veya web 
sitemizi ziyaret edin: 
www.danfoss.com.tr
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Danfoss’un VLT® Lift Drive’ı 
akustik gürültünün sorun olduğu 
alanlarda ki asansörler için en iyi 
çözümlerdendir.

•  sessiz, yükselen konfor için
•   kompakt, akustik gürültü için 

ödün vermeden
•  güvenilir, 45°C ortam sıcaklığında 

çalıştırıldığında 2,1 milyon 
döngülük bağımsız olarak test 
edilmiş kullanım ömrü 

•  programlaması kolay, özellikle 
asansör uygulamaları için 
oluşturulmuş kurulum  
sihirbazı ile

Aşağıdaki sayfalarda VLT® Lift Drive 
teknik özellikleri hakkında daha 
fazla bilgi mevcuttur. 

Asansör uygulamanız 
için doğru sürücü -  
VLT® Lift Drive
Tüm güç ve gerilim aralıklarında asansör ve yürüyen 
merdiven uygulamaları için Danfoss, daima doğru 
sürücüyü sağlar. 

Danfoss ayrıca yüksek güç  
ve özelleştirilmiş çözümler de 
sunmaktadır. Diğer asansör ve 
yürüyen merdiven çözümleri 
hakkında daha fazla bilgi edinmek 
için yerel Danfoss ofisinizle  
iletişime geçin. 

Elektriksel veri
VLT® Lift Drive

Nominal güç 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW 18 kW 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW

Giriş koruması IP20 IP20 IP55 IP20 IP55 IP20 IP55 IP20 IP20 IP55 IP20 IP20 IP55 IP20 IP20 IP20 IP55

Cihaz boyutu A2 A3 A5 A3 A5 B3 B1 B4 B4 B2 B4 C3 C1 C4 C4 C4 C2

Voltaj [V] 400 V

Sürekli çıkış  
akımı %100

10 13 16 26 21 35 44 35 51 60 50 75 90 110 98

Aşırı yük 
6s/60s [A]

16 20.8 25.6
46.8/
41.6

33.6
59.9/

56
70.4 56

91.3/
81.6

108/
90

75
135/
112.5

162/
135

198/
165

147

Akım @ 16 kHz [A] 10 13 16 Yok Yok 32 35 35 44 Yok 50 Yok Yok Yok Yok

Akım @ 14 kHz [A] 10 13 16 Yok Yok 32 35 35 44 Yok 50 Yok Yok Yok Yok

Akım @ 12 kHz [A] 10 13 16 21 21 35 44 35 51 60 50 75 83 98 98

Akım @ 10 kHz [A] 10 13 16 26 21 35 44 35 51 60 50 75 90 98 98

Akım @ 8 kHz [A] 10 13 16 26 21 35 44 35 51 60 50 75 90 110 98

Ortam sıcaklığı 45°C

Görev döngüsü 50 %
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Teknik Özellikler
VLT® Lift Drive - ilaveler olmadan olmadan temel birim

Ana besleme (L1, L2, L3)

Şebeke voltajı 3x380 – 400 V AC ±%10

Şebeke frekansı 50/60 Hz ±5%

Görünür güç faktörü (cos ф) > 0,98 bire yakın

Harmonik bozulma EN 63000-3-12’yi karşılar

Çıkış verileri (U, V, W)

Çıkış voltajı Besleme voltajının %0 – 100’ü

Çıkış frekansı 0-590 Hz

Çıkışta anahtarlama Sınırsız

Rampa süreleri 0,01 - 3600 san.

Motor ve Motor Geri Besleme

Desteklenen Motor geri 
besleme

Incremental: 5V TTL (RS422), 
Incremental: 1Vpp SinCos,  

Absolute: ENDAT, Hiperface

Desteklenen Motor tipleri
Açık ve kapalı çevrimde asenkron 
motorlar, açık ve kapalı çevrimde  
kalıcı mıknatıslı senkronlar (PM)

Dijital girişler

Programlanabilir dijital girişler 4 (6), Terminaller 27 ve 29 da çıkış  
olarak programlanabilir

Dijital çıkış için değiştirilebilir 2 (terminal 27 ve 29)

Lojik PNP veya NPN

Voltaj düzeyi 0 – 24 V DC

Girişteki maksimum voltaj 28 V DC

Giriş direnci, Ri Yaklaşık 4 kΩ

Tarama aralığı 1 ms

Analog girişler

Analog girişler 2

Modlar Voltaj veya akım

Voltaj düzeyi -10 ila +10 V (ölçeklenebilir)

Akım düzeyi 0/4 - 20 mA (ölçeklenebilir)

Analog girişlerin doğruluğu Maks. hata: Tam ölçeğin %0,5’i

Darbe/kodlayıcı girişleri:

Programlanabilir 
pulse/enkoder girişleri 1

Voltaj düzeyi 0 – 24 V DC (PNP pozitif lojik)

Darbe girişi doğruluğu  
(0,1 - 1 kHz) Maks. hata: Tam ölçeğin %0,1’i

Enkoder girişi doğruluğu  
(1 - 110 kHz) Maks. hata: Tam ölçeğin %0,05’i 

Dijital çıkış

Programlanabilir dijital/pulse 
çıkışları 2

Dijital/frekans çıkışındaki  
voltaj düzeyi 0 – 24 V DC

Maks. çıkış akımı  
(alıcı veya kaynak) 40 mA

Frekans çıkışında maksimum 
çıkış frekansı 0 ila 32 kHz

Frekans çıkışında doğruluk Maks. hata: Tam ölçeğin %0,1’i

Analog çıkış

Programlanabilir analog çıkışlar 1

Analog çıkışta akım aralığı 0/4 – 20 mA

Analog çıkışta ortak maks. yük 
(kelepçe 30) 500 Ω

Analog çıkışta doğruluk Maks. hata: Tam ölçeğin %0,5’i

Kontrol Kartı

USB arabirimi 1,1 (Tam hız)

USB fişi Tip “B”

RS485 arabirimi 115 kBaud’a kadar

Maks. yük (10 V) 15 mA

Maks. yük (24 V) 200 mA

Röle çıkışı

Programlanabilir röle çıkışları 2

1-3 (aç), 1-2 (kapat), 4-6 (aç) güç 
kartında maks. terminal yükü 
(AC)

240 V AC, 2 A

4-5 (kapat) güç kartında maks. 
terminal yükü (AC) 400 V AC, 20 mA

1-3 (aç), 1-2 (kapat), 4-6 (aç), 
4-5 (kapat) güç kartında min. 
terminal yükü

24V DC, 20 mA

Kontrol Kartı

USB arabirimi 1,1 (Tam hız)

USB fişi Tip “B”

Çevreler/dış

Koruma Sınıfı IP20, IP55

Titreşim testi 1,0g

Maks. THVD 10%

Maks. bağıl nem %5 - %93 (IEC 721-3-3; Çalışma sırasında 
3K3 sınıfı (yoğunlaşmayan)

Aşındırıcı ortam (IEC 60068-2-
43) H2S test Kd sınıfı

Aşındırıcı Ortam (IEC 60721-3-3) Standart kaplanmış PVB Sınıf 3C2, 
opsiyonel kaplanmış sınıf 3C3

Ortam sıcaklığı Güç Düşümü olmadan 45 °C (düşüm ile 
daha yüksek sıcaklıklar da mümkündür)

Tam ölçekli işletim sırasında 
minimum ortam sıcaklığı 0°C

Performans düşümü ile 
minimum ortam sıcaklığı  -10°C 

Depolama/taşıma sırasında 
sıcaklık -25 ila +65/70 °C

Galvanik izolasyon PELV’ye göre I/O beslemeleri

Güç düşümü olmadan deniz 
seviyesinden maksimum 
yükseklik

1000 m

EMC standartları, Emisyon EN 61800-3

EMC standartları, EN 61800-3

RFI Filtresi Standart olarak dahildir

DC- Bobinler Standart olarak dahildir
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Bağlantı örnekleri
VLT® Lift Drive

Sayılar AC sürücüsü üzerindeki terminalleri temsil eder.

VLT® Lift Drive standart arabirimler:
• RS485
• USB
• DCP 3/4
• CANopen DSP 417 

Haberleşme 
arayüzü

LD 302 için şerit kablo 
arayüzü

Konnektör 
dış fan

Arayüz

13
0B

E4
83

.1
0

RS-485

63 N RS-485

62 P RS-485

66 0 V

67 +5 V

CS

6 (D ÇIKIŞ)

5 (D ÇIKIŞ)

7 (D ÇIKIŞ)

8 (D ÇIKIŞ)

4 (D ÇIKIŞ)

1 (D ÇIKIŞ/GİRİŞ)

X59 Çıkış

DCP 3/4, X60 MCO RS485 CAN Bus X62

2 (D ÇIKIŞ/GİRİŞ)

3 (D ÇIKIŞ)

6 (D GİRİŞ)

5 (D GİRİŞ)

7 (D GİRİŞ)

8 (D GİRİŞ)

4 (D GİRİŞ)

1 (D GİRİŞ)

X57 Giriş Kodlayıcı 2 X55

2 (D GİRİŞ)

1 (D GİRİŞ)

2 (D GİRİŞ)

X58

1 +24 V besleme

2 GND

3 (D GİRİŞ)

8

7

9

10

11

12

6

3

4

1

2

5

B değil

B

Z/saat

Z/saat yok

VERİ

VERİ yok

A yok

+5 V besleme

8 V, 1,6 W

5 V, 2 W

P 33 - 85

GND

+24 V besleme

İç 24 V

maks. 6 W

+8 V besleme

A

3

4

1

2

5

RxD/TxD - N

0 V

Yok

RxD/TxD - P

+5 V

: Şasi, Ana Gövde

: Toprak
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3 faz güç 
girişi

DC bara Anahtar Modu
Güç Beslemesi

Motor

Analog Çıkış

Arayüz

röle1

*  röle2

ON=Sonlandırılmış

OFF=Açık

Fren
direnç

13
0B

C
93

1.
10

91 (L1)
92 (L2)
93 (L3)

PE

88 (-)

89 (+)

50 (+10 V ÇIKIŞ)

53 (A GİRİŞ)

54 (A GİRİŞ)

55 (COM A GİRİŞ)
0/4-20 mA

12 (+24V ÇIKIŞ)

13 (+24V ÇIKIŞ)

37 (D GİRİŞ)

18 (D GİRİŞ)

20 (COM D GİRİŞ)

10Vdc
15mA 130/200mA

+ - + -

(U) 96
(V) 97
(W) 98
(PE) 99

(COM A ÇIKIŞ) 39

(A ÇIKIŞ) 42

(P RS-485) 68

(N RS-485) 69

(COM RS-485) 61

0V

5V

S801

0/4-20 mA

RS-485RS-485

03 

+10Vdc
0/-10Vdc -

+10Vdc

+10Vdc

0/4-20 mA

0/-10Vdc -

240Vac, 2A

24Vdc

02

01

05

04

06
240Vac, 2A

24V (NPN)
 0V (PNP)

 0V (PNP)
24V (NPN)

19 (D GİRİŞ)

24V (NPN)
 0V (PNP)27

24V

 0V

(D GİRİŞ/ÇIKIŞ)

 0V (PNP)
24V (NPN)

(D GİRİŞ/ÇIKIŞ)

 0V

24V
29

24V (NPN)
 0V (PNP)

 0V (PNP)
24V (NPN)

33 (D GİRİŞ)

32 (D GİRİŞ)

1
2

O
N

S201

O
N2

1S202
ON=0/4-20 mA
OFF=0/-10Vdc -
          +10Vdc

95

400Vac, 2A
P 5-00

2
1 O

N

S801

(R+) 82

(R-) 81

*

*

: Şasi, Ana Gövde

: Toprak

**

Opsiyonlar olmadan Tüm elektrik  
terminallerini gösteren diyagram.

A = analog, D = dijital
Güvenli Durdurma kurulumu hakkında 

yönergeler için lütfen LT® AutomationDrive  
FC 302 Dizayn Kılavuzu Güvenli Durdurma 

Kurulumu bölümüne bakın.



Asansörler ve yürüyen merdivenler  
için sürücü uzmanları

DKDD.PB.407.A2.42 VLT® Danfoss A/S’nin ticari markasıdır © Telif hakkı Danfoss Drives l 2016.05

Akıllı ve yenilikçi 
Müşteri ihtiyaçları geleceğin sürücülerini 
gerçekleştirirken daima bizim başlangıç 
noktamızdır. En son versiyondan en hızlı 
fayda sağlayacağınız şekilde, pazara 
ürünü sunmaya odaklanırız. 

Uzmanlığımıza güvenin 
Kendi ürünlerimizi, yazılımımızı, güç 
modüllerimizi, baskı devre kartlarımızı 
ve aksesuarlarımızı geliştirip ürettiğimiz 
gerçeği güvenilirlik garantinizdir.

Yerel destek- global anlamda 
Danfoss sürücüleri dünya genelinde 
tüm uygulamalarda çalışmaktadır ve 
Danfoss Sürücüler’in uzmanları 100’ü 
aşkın ülkede uygulama tavsiyeleri ve 
nerede olursanız olun servis konusunda 
desteklemek için hazırdır. Sürücü 
sıkıntınız çözülene kadar durmayacağız.

Kuzey kutup bölgesinin zorlu denizcilik uygulamalarından Güney 
Doğu Asya’nın tekstil sektörünün yorucu isteklerine kadar Danfoss 
sürücüler kullanılmaktadır. Her bir Danfoss sürücü ile bizleri, son 50 
yıldır sürücülerde global lider kılan tüm güvenilirliği ve performansı 
deneyimlersiniz.

Danfoss sürücüler dünya çapındaki en yenilikçi ve güvenilir sürücülerin 
bir tanesi olarak bilinir. Üstün kalite standartları ve sürücülerimizin 
performansları, onları çok fazla gereksinimi olan asansör ve yürüyen 
merdiven piyasası için mükemmel hale getirmektedir.

Esnek - yeni projeler veya yenileme için idealdir 
Özel VLT® Lift Drive’ın portföyünüze eklenmesiyle birlikte sürücü 
deneyimi dünyasınca desteklenen en esnek, en iyi performans sürücü 
çözümleri sergileyen asansör sürücü çözümü elde edersiniz. 

Çevresel anlamda sorumlu 
VLT® ve VACON® ürünleri emniyet ve 
insanların refahı ve çevreye duyarlı 
olarak üretilmektedir Danfoss BM 
Global Kompakt’a sosyal ve çevresel 
sorumluluklara bağlı kalmaktadır. Pek 
çok fabrikamız ISO 14001 sertifikalıdır 
ve ürünler Genel Ürün Güvenliği 
için AB Yönergelerini, RoHS ve WEEE 
yönergelerini yerine getirmektedir.

Danfoss Drives TRSC, İstanbul, Türkiye, Tel: +90 216 600 50 50 , Faks: +90 216 600 50 60 
www.danfoss.com.tr, E-posta: danfoss@danfoss.com.tr


