
La tecnologia a sensori Danfoss (DST) P140 è
progettata per l'uso in applicazioni industriali
come pompe booster e compressori.

Frutto di oltre 30 anni di esperienza nella
tecnologia MEMS, il DST P140 o�re prestazioni
eccezionali in un'unità compatta e resistente in
acciaio inox.

Dotato di un potente microcontrollore basato
su ARM, il DST P140 o�re funzionalità di
diagnostica e prestazioni competitive.

Caratteristiche

• Interfaccia del mezzo sigillata ermeticamente
(tutto in acciaio inox, completamente saldata)

• Design compatto ed economico per
applicazioni OEM

• Maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni
• Sovraccarico e pressione di scoppio elevati
• Piattaforma elettronica robusta per

condizioni ambientali estreme
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Data Sheet

Trasmettitore di pressione
Tipo DST P140

Per applicazioni industriali



Speci�che del prodotto

Dati tecnici

Tabella 1: Prestazioni

Precisione a 20 °C ≤ ±0,5% FS

Errore totale banda
0 – 100 °C: 2%
-40 - 0 °C: 3%

Tempo di risposta < 2 ms

Pressione di sovraccarico 4 × FS

Pressione di scoppio 5 × FS

Durata: 10-90% FS >10 mil. di cicli

Tabella 2: Speci�che elettriche

Segnale di uscita nom. (protetto contro i cortocircuiti) 4 - 20 mA

Tensione di alimentazione [UB], protetta da polarità 8 - 28 V

Dipendenza dalla tensione di alimentazione ≤ ±0,1% FS/10 V

Carico [RL] (carico a 0 V) RL ≤ (UB-8V)/0,022 A

Tabella 3: Condizioni ambientali

Campo di temperatura del mezzo da -40 a 100 °C

Temperatura ambiente -40 – 85 °C

Intervallo di temperatura di stoccaggio -50 – 150 °C

EMC - Emissione EN 61000-6-3

Immunità EMC �no a 6 GHz EN 61000-6-2

Resistenza isolamento > 100 MΩ a 500 V

Resistenza alle vibrazioni Casuale 10 grms , 5 Hz - 2 kHz IEC 60068-2-64

Resistenza agli urti Urto 500 g/1 ms IEC 60068 - 2 - 27

Protezione con connettore di accoppiamento IP67

Tabella 4: Caratteristiche meccaniche

Parti a contatto con il mezzo
AISI 304L

AISI 316L

Collegamenti elettrici vedere la sezione Collegamenti elettrici

Peso (a seconda dell’attacco e dell'alimentazione) < 100 g
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Figura 1: Uscita e diagnostica

Livelli di blocco in uscita

• Limitare il segnale di uscita se la pressione supera o scende al di sotto dell'intervallo normale

Livello del segnale di rilevamento guasto

• Posto al di sopra dell'intervallo di pressione in uscita. L'uscita a questo livello segnala un guasto del sensore

Contattare Danfoss per informazioni dettagliate e requisiti.
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Dimensioni/Combinazioni

Tabella 5: Dimensioni

M12x1,0 Metri-Pack 150.2 (rotondo)

G ¼A - ISO 1179-2 ¼-18NPT

Tabella 6: Dimensioni

Metri-Pack 150.2 (rotondo) M12

G1/4

44
,1

58
,1

46
,4

5 31
,4

5

R 1/4

G ¼A - ISO 1179-2 R ¼ - ISO 7-1

Collegamenti elettrici

Tabella 7: Speci�che dei collegamenti elettrici

M12x1,0 Metri-Pack 150.2 (rotondo)

HEX 27

Pin APin B

Pin C

Ø29.5

Placcatura pin Oro (Au) Stagno (Sn)

Con�gurazione dei pin
Pin 1: alimentazione+
Pin 2: non collegato

Pin 3: alimentazione -

Pin A: alimentazione -
Pin B: alimentazione+
Pin C: non collegato
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O�erta

Tabella 8: Tipo di ordine

Tipo
Pressione di riferi‐

mento

Intervalli di press‐

ione
Alimentazione Segnale uscita Attacco Standard Codice n.(1)

DST P140 Manometro

0 -4 bar

M12x1,0

4 – 20 mA

G ¼A ISO 1179-2

075G4034

0 - 6 bar 075G4035

0 - 10 bar 075G4027

0 - 16 bar 075G4029

0 - 25 bar 075G4031

0 - 40 bar 075G4033

0 - 4 bar

Metri-Pack 150 (ro-
tondo)

G ¼A ISO 1179-2

075G4064

0 - 6 bar 075G4052

0 - 10 bar 075G4053

0 - 16 bar 075G4054

0 - 25 bar 075G4055

0 - 40 bar 075G4056

0 - 100 psi

Metri-Pack 150 (ro-
tondo)

¼-18NPT
Ø 8 mm

ANSI/ASME B1.20.1

075G4026

0 - 150 psi 075G4028

0 - 200 psi 075G4030

0 - 300 psi 075G4032

0 - 4 bar

M12x1,0 R ¼ Nessuna

075G4073

0 - 6 bar 075G4074

0 - 10 bar 075G4059

0 - 16 bar 075G4060

0 - 25 bar 075G4061

0 - 40 bar 075G4075

(1) Fornito in I-pack da 60 pz., deve quindi essere ordinato in multipli di 60 pz.(1) Fornito in I-pack da 60 pz., deve quindi essere ordinato in multipli di 60 pz.

Accessori

Tabella 9: Accessori per cavi

Tipo Codice I-Pack Qtà/Imballo Descrizione

Cavo con connettore di accoppiamento
Metri-Pack 150 (rotondo)

060G8085 60 pz. 0,8 m con guaina esterna

Cavo con connettore di accoppiamento
Metri-Pack 150 (rotondo)

060G8086 60 pz. 1,3 m con guaina esterna

Cavo con connettore di accoppiamento
Metri-Pack 150 (rotondo)

060G8193 100 pz. 1,7 m con guaina esterna

Cavo con connettore di accoppiamento
Metri-Pack 150 (rotondo)

064G0910 (1) 14 pz. 10 m con guaina esterna

Cavo con connettore di accoppiamento
Metri-Pack 150 (rotondo)

060G8195 100 pz. 1 m senza guaina esterna

Cavo con connettore di accoppiamento
Metri-Pack 150 (rotondo)

060G8196 100 pz. 2,5 m senza guaina esterna

Cavo con connettore di accoppiamento
M12

060G8198 60 pz. 2 m schermato

Adattatore ad angolo da M12 a PG9 060G8227 60 pz. -

Adattatore dritto da M12 a PG9 060G8228 60 pz. -

(1) Il codice Multi Pack è 064G0950(1) Il codice Multi Pack è 064G0950

Per ulteriori opzioni e informazioni, visitare il sito https://store.danfoss.it
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Certi�cati, dichiarazioni e approvazioni

L'elenco contiene tutti i certi�cati, le dichiarazioni e le approvazioni per questo tipo di prodotto. Il singolo codice
può avere alcune o tutte queste approvazioni e alcune approvazioni locali potrebbero non essere presenti
nell'elenco.

Alcune approvazioni possono cambiare nel tempo. È possibile controllare lo stato più aggiornato su danfoss.com o
contattare il rappresentante Danfoss di zona in caso di domande.

Tabella 10: Certi�cati e dichiarazioni

Nome �le Tipo di documento Argomento documento Autorità di omologazione

060R3142.06 Dichiarazione dei costruttori PED Danfoss

E494625: Elettrico - Certi�cato di sicurezza - UL

E510763 Elettrico - Certi�cato di sicurezza - UL

Conformità

• Con marchio CE
• Conforme a RoHS
• Dichiarazione EAC
• UL (�le n.: E494625)
• Approvazione NSF e WRAS per le versioni 1¼-18NPT e R1/4
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Assistenza online

Danfoss o�re svariati strumenti di supporto insieme ai propri prodotti, tra cui informazioni digitali sui prodotti,
software, app per dispositivi mobili e consulenza da parte di esperti. Scopri le opzioni qui sotto.

Danfoss Product Store

Danfoss Product Store è il tuo punto di riferimento per tutto ciò che riguarda i prodotti,
indipendentemente da dove ti trovi e in quale settore del ra�reddamento lavori. Accedi rapidamente
a informazioni essenziali come speci�che del prodotto, codici, documentazione tecnica, certi�cazioni,
accessori e altro ancora.
Inizia a navigare su store.danfoss.com.

Trova la documentazione tecnica

Trova la documentazione tecnica necessaria per la preparazione e la messa in funzione del tuo
progetto. Accedi direttamente alla nostra raccolta u�ciale di schede tecniche, certi�cati e
dichiarazioni, manuali e guide, modelli e disegni 3D, case stories, brochure e molto altro ancora.

Inizia subito la tua ricerca su www.danfoss.com/en/service-and-support/documentation.

Danfoss Learning

Danfoss Learning è una piattaforma di apprendimento online gratuita. Include corsi e materiali
appositamente studiati per aiutare ingegneri, installatori, tecnici di assistenza e grossisti a
comprendere meglio prodotti, applicazioni, argomenti di settore e tendenze che ti aiuteranno a
svolgere meglio il tuo lavoro.

Crea gratuitamente il tuo account Danfoss Learning su www.danfoss.com/en/service-and-support/learning.

Ottieni informazioni e assistenza locali

I siti web Danfoss locali sono le principali fonti di supporto e di informazioni sulla nostra azienda e sui
nostri prodotti. Trova la disponibilità dei prodotti, ricevi le ultime notizie regionali o mettiti in contatto
con un esperto nelle vicinanze, tutto nella tua lingua.

Trova il tuo sito web Danfoss locale qui: www.danfoss.com/en/choose-region.

Pezzi di ricambio

Accedi al catalogo dei pezzi di ricambio e dei kit di assistenza Danfoss direttamente dal tuo
smartphone. L'app contiene un'ampia gamma di componenti per applicazioni di condizionamento
dell'aria e di refrigerazione, come valvole, �ltri, pressostati e sensori.

Scarica gratuitamente l'app Spare Parts all'indirizzo www.danfoss.com/en/service-and-support/
downloads.
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