
O Danfoss Sensor Technology (DST) P140 foi
projetado para uso em aplicações industriais
como Bombas de Reforço e Compressores de
Ar.

Com mais de 30 anos de experiência com a
tecnologia MEMS, o DST P140 oferece
excelente desempenho em um pacote
compacto e durável de aço inoxidável.

Executando um poderoso microcontrolador
baseado em ARM, o DST P140 oferece recursos
de diagnóstico e recursos de desempenho em
um nível competitivo.

Características

• Interface de mídia hermeticamente selada
(todo de aço inoxidável, totalmente soldado)

• Design compacto e econômico para
aplicações OEM

• Resistência superior a choque e vibração
• Alta sobrecarga e pressão de explosão
• Plataforma eletrônica robusta para ambientes

elétricos severos

AI318827388056pt-000701

Data Sheet

Transmissor de pressão
Type DST P140

Para aplicações industriais



Especi�cação de produto

Documentação técnica

Tabela 1: Performance

Precisão @ 20 °C ≤ ±0.5% FS

Banda total de erro
0 - 100 ºC: 2%
-40 - 0 ºC: 3%

Tempo de resposta < 2 ms

Tempo de resposta 4 × FS

Pressão de ruptura 5 × FS

Durabilidade, P: 10-90% FS >10 mil. cycles

Tabela 2: Especi�cação elétrica

Sinal de saída nominal (proteção contra curto-circuito) 4 - 20 mA

Tensão de alimentação [UB], polaridade protegida 8 - 28 V

Dependência da tensão de alimentação ≤ ±0.1% FS/10 V

Carga [RL] (carga conectada a 0 V) RL ≤ (UB-8V)/0.022 A

Tabela 3: Condições ambientes

Faixa de temperatura média -40 to 100 °C

Faixa de temperatura ambiente -40 – 85 °C

Faixa de temperatura de estocagem −50 –150 °C

EMC - Emissão EN 61000-6-3

Imunidade EMC de até 6 GHz EN 61000-6-2

Resistência de isolamento > 100 MΩ at 500 V

Resistência à vibração Aleatório 10 grms, 5 Hz - 2 kHz IEC 60068-2-64

Resistencia ao choque Choque 500 g / 1 ms IEC 60068 - 2 - 27

Carcaça com conector de acoplamento IP67

Tabela 4: Características mecânicas

Partes úmidas
AISI 304L

AISI 316L

Conexões elétricas veja Conexões elétricas section

Peso (dependendo da conexão de pressão e da conexão elétrica) < 100 g
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Figura 1: Saída e diagnóstico

Níveis de travamento de saída

• Limite de sinal de saída se a pressão subir acima ou cair abaixo da faixa normal.

Nível do sinal de detecção de falha

• Colocado acima da faixa de saída de pressão. A saída neste nível sinaliza uma falha do sensor

Entre em contato com a Danfoss para obter informações e requisitos detalhados.
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Dimensões / Combinações

Tabela 5: Dimensões

M12x1.0 Metri-Pack 150.2 (Round)

G ¼A - ISO 1179-2 ¼-18NPT

Tabela 6: Dimensões

Metri-Pack 150.2 (Round) M12

G1/4

44
,1

58
,1

46
,4

5 31
,4

5

R 1/4

G ¼A - ISO 1179-2 R ¼ - ISO 7-1

Conexões elétricas

Tabela 7: Especi�cações de conexões elétricas

M12x1.0 Metri-Pack 150.2 (Round)

HEX 27

Pin APin B

Pin C

Ø29.5

Pin-plating Ouro (Au) Tin (Sn)

Con�guração Pin
Pin 1: +Supply

Pin 2: Não conectado
Pin 3: -Supply

Pin A: -Supply
Pin B: +Supply

Pin C: Não conectado
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Pedido

Tabela 8: Tipo de pedido

Tipo
Pressão de refer‐

ência
Faixas de pressão Conexão elétrica Sinal de saída

Pressão de conex‐

ão
Padrão Código no.(1)

DST P140 Sensor

0 -4 bar

M12x1.0

4 - 20 mA

G ¼A ISO 1179-2

075G4034

0 - 6 bar 075G4035

0 - 10 bar 075G4027

0 - 16 bar 075G4029

0 - 25 bar 075G4031

0 - 40 bar 075G4033

0 - 4 bar

Metri-Pack 150
(Round)

G ¼A ISO 1179-2

075G4064

0 - 6 bar 075G4052

0 - 10 bar 075G4053

0 - 16 bar 075G4054

0 - 25 bar 075G4055

0 - 40 bar 075G4056

0 - 100 psi

Metri-Pack 150
(Round)

¼-18NPT
8 mm Ø

ANSI/ASME B1.20.1

075G4026

0 - 150 psi 075G4028

0 - 200 psi 075G4030

0 - 300 psi 075G4032

0 - 4 bar

M12x1.0 R ¼ Nenhum

075G4073

0 - 6 bar 075G4074

0 - 10 bar 075G4059

0 - 16 bar 075G4060

0 - 25 bar 075G4061

0 - 40 bar 075G4075

(1) São vendidos em I-pack de 60 pcs., e portanto deve ser pedido em múltiplos de 60 pcs.(1) São vendidos em I-pack de 60 pcs., e portanto deve ser pedido em múltiplos de 60 pcs.

Acessórios

Tabela 9: Acessórios cabo

Tipo I-Pack código no. Qty/Caixa Descrição

Cabo com Metri-Pack 150 (Round) con-
ector de acoplamento

060G8085 60 pcs 0.8 m com borda externa

Cabo com Metri-Pack 150 (Round) con-
ector de acoplamento

060G8086 60 pcs 1.3 m com borda externa

Cabo com Metri-Pack 150 (Round) con-
ector de acoplamento

060G8193 100 pcs 1.7 m com borda externa

Cabo com Metri-Pack 150 (Round) con-
ector de acoplamento

064G0910(1) 14 pcs 10 m com borda externa

Cabo com Metri-Pack 150 (Round) con-
ector de acoplamento

060G8195 100 pcs 1 m com borda externa

Cabo com Metri-Pack 150 (Round) con-
ector de acoplamento

060G8196 100 pcs 2.5 m com borda externa

Cabo com M12 conector de acoplamen-
to

100 pcs 60pcs 2m shieldado

M12 a PG9 adaptador angular 060G8227 60pcs -

M12 a PG9 adaptador reto 060G8228 60pcs -

(1) o código Multi Pack é o 064G0950(1) o código Multi Pack é o 064G0950

Para maiores informações, vá até a página https://store.danfoss.com
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Certi�cados, declarações, e aprovações

A lista contém todos os certi�cados, declarações e aprovações para esse tipo de produto. O código individual pode
ter algumas ou todas essas aprovações, e certas aprovações locais podem não aparecer na lista.

Algumas aprovações podem mudar ao longo do tempo. É possível veri�car o status mais atual em danfoss.com ou
entrar em contato com seu representante Danfoss local em caso de alguma dúvida.

Tabela 10: Certi�cados e declarações

Nome do arquivo Tipo de documento Tópico do documento Autoridade aprovadora

060R3142.06 Declaração de manufatura PED Danfoss

E494625 Elétrica - Certi�cado de Segurança - UL

E510763 Elétrica - Certi�cado de Segurança - UL

Conformidade

• Marcado CE
• RoHS conforme
• Declaração EAC
• UL (arquivo no: E494625)
• NSF e WRAS listado para versões ¼-18NPT e R1/4

Transmissor de pressão, type DST P140
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Suporte Online

A Danfoss oferece uma ampla gama de suporte dos nossos produtos, incluindo informações de produtos digitais,
software, aplicativos móveis e orientação especializada. Veja as possibilidades abaixo.

O Danfoss Product Store

A Danfoss Product Store é o sua única loja para tudo relacionado a produtos - não importa onde você
esteja no mundo ou em que área do setor de refrigeração você trabalha. Obtenha acesso rápido a
informações essenciais, como especi�cações do produto, números de código, documentação técnica,
certi�cações, acessórios e muito mais.
Comece a navegar em store.danfoss.com.

Encontre a documentação técnica

Encontre a documentação técnica necessária para colocar seu projeto em funcionamento. Obtenha
acesso direto à nossa coleção o�cial de folhas de dados, certi�cados e declarações, manuais e guias,
modelos e desenhos 3D, histórias de casos, brochuras e muito mais.

Comece a procura agora no site www.danfoss.com/en/service-and-support/documentation.

Danfoss Learning

Danfoss Learning é uma plataforma de ensino online. Ele apresenta cursos e materiais desenvolvidos
especi�camente para ajudar engenheiros, instaladores, técnicos de serviço e atacadistas a
entenderem melhor os produtos, aplicações, tópicos do setor e tendências que o ajudarão a fazer
melhor seu trabalho.

Crie sua conta gratuitamente no Danfoss Learning através do site www.danfoss.com/en/service-and-support/
learning.

Obtenha informações locais e suporte

Os sites locais da Danfoss são as principais fontes de ajuda e informações sobre nossa empresa e
produtos. Encontre a disponibilidade de produtos, obtenha as últimas notícias regionais ou entre em
contato com um especialista próximo - tudo em seu próprio idioma.

Encontre o site local da Danfoss aqui: www.danfoss.com/en/choose-region.

Peças de Reposição

Obtenha acesso ao catálogo de peças de reposição e kits de serviço Danfoss diretamente do seu
smartphone. O aplicativo contém uma ampla gama de componentes para aplicações de ar
condicionado e refrigeração, como válvulas, �ltros, pressostatos e sensores.

Baixe gratuitamente o aplicativo de Peças de Reposição pelo site www.danfoss.com/en/service-and-
support/downloads.
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