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Danfoss Icon2™ Sensor 088U2120 Danfoss Icon2™ RT 088U2121 Danfoss Icon2™ Featured RT
(IR sensor) 088U2122
Danfoss Icon2™ RT eru pradlausir hitastillar sem  Danfoss Ilcon™ pradlausi hitastillirinn bydur
bjéda frelsi til ad stadsetja hitastillinn 4n takmar-  upp a eftirfarandi eiginleika:
kana vegna vira & eda i vegginn. Fyrirferdarlitii  « Snertiskjar
hénnunin, adeins 16 mm ad dypt, gefur fallegt - Innraudur gdlfhitaskynjari (adeins i IR-Utgafu)
yfirbragd og leetur hann falla inn i umhverfid. « Plast sem polir utfjolublatt Ijés svo ad pad gulni
Icon2™ RT er med Zigbee 3.0 vottun og er hug- ekki R .
sadur sem hluti af samhaefdum lausnum snjall-  * Hitastigsmork (@ milli 5 °C og 35 °C)
heimila. « Haegt ad velja ad kaela tiltekid herbergi ekki
nidur
- Tvipaeettur hitagjafi (t.d. ofna- og golfhitun i
sama herberginu)
- Rakastigsmaeling
- Sampeettur vid Danfoss Ally™ rafeindastyrda
ofnstilla.

Pantanir Vorur Vorunumer
Danfoss Icon2™ nemi 088U2120
Danfoss Icon2™ herbergishitastillir 088U2121
Danfoss Icon2™ forritanlegur herbergishitastillir 088U2122
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Teeknilegar upplysingar Tilgangur styringar Herbergishitastillir til ad styra herbergishita
Umbhverfishitastigsbil, st6dug notkun 0°Ctil 40°C
Tidoni 2,4 GHz (Zigbee)
Sendiafl <10 mW
IP-varnarflokkur IP 20
Faedispenna 2 x 1,5V AAA-Alkali-rafhlodur
S'am'raemlsyﬁrlysmg samkvaemt eftirfarandi RED, RoHS, WEEE
tilskipunum
Verndarflokkur Flokkur I
Gerd Rafeindastyrdur hitastillir med snertiskja
Notandavidmot Rymdarsnerting og gegnseer skjar
Skjaadgerdir Slekkur & (OFF) eftir 10 sek an afskipta
Umbhverfishitastig, geymsla —20 °C il +65 °C
Efni  hlif Hvitir hlutar: PC ASA
Vottun CE, RohS, WEEE
Litur Hvitur RAL9016
Ending rafhl6du 2ar
Sendidraegni Alltad 30 m
Teikningar
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Danfoss Icon2™ RT
Danfoss A/S

Climate Solutions « danfoss.is « +354 510 4100 - vidskiptaviniris@danfoss.com

Allar upplysingar, par med talid en takmarkast ekki vid upplysingar um vérudrval, beitingu pess eda notkun, véruhénnun, pyngd, mél, getu eda adrar taeknilegar upplysingar i véruhandbdkum, lysingar
i vorulistum, auglysingum, o.s.frv., hvort sem paer eru gerdar adgengilegar 4 skriflegan, munnlegan, rafreenan hatt, a netinu eda i gegnum nidurhal, skulu paer teljast til upplysinga og adeins vera
bindandi ef og ad pvi marki er sérstok tilvisun er gerd i verdtilbodi eda stadfestingu pontunar. Danfoss ber enga abyrgd & hugsanlegum villum i vérulistum, baeklingum, myndskeidum og 63ru efni.
Danfoss askilur sér rétt til ad breyta vorum sinum an fyrirvara. betta a einnig vid um vorur sem hafa verid pantadar en ekki afhentar, ad pvi tilskildu ad haegt sé ad gera slikar breytingar an pess ad breyta
formi, péssun eda virkni vérunnar.

Oll vérumerki i pessu efni eru eign Danfoss A/S eda fyrirtaekjasamstaedu Danfoss. Danfoss og merki Danfoss eru vorumerki Danfoss A/S. Allur réttur askilinn.
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