
W określonych zastosowaniach, np. na
zewnątrz pomieszczeń produkcyjnych, w
okolicach nadmorskich lub w pomieszczeniach
produkcyjnych i warunkach powodujących
korozję, występuje konieczność zabezpieczenia
powierzchni w celu ochrony przed awariami w
wyniku korozji.

Współczesne normy bezpieczeństwa żywności
często wymagają codziennego mycia za
pomocą detergentów w celu ochrony przed
namnożeniem bakterii, co również stwarza
konieczność dobrego zabezpieczenia
powierzchni.

Zawory typu SCA-X SS to zawory zwrotne z
wbudowaną funkcją zaworu odcinającego.
Zawory typu CHV-X SS są tylko zaworami
zwrotnymi.

Zawory te zostały zaprojektowane w taki
sposób, aby otwierały się przy bardzo
niewielkiej różnicy ciśnień, umożliwiając
zapewnianie żądanych warunków przepływu, a
dodatkowo, ich prosty demontaż ułatwia
prowadzenie prac serwisowych i inspekcyjnych.

Grzybek zaworu w elastyczny sposób zapewnia
precyzyjne i szczelne zamknięcie zaworu.

Dobrze zrównoważony efekt tłumienia między
tłokiem a cylindrem zapewnia optymalną pracę
przy małych obciążeniach oraz przed
pulsacjami.

AI234986440164pl-000801

Data Sheet

Zawór zwrotno-odcinający typu SCA-X SS
Zawór zwrotny typu CHV-X SS

Zapewnia precyzję w trudnych warunkach otoczenia



Charakterystyka

• Dotyczy czynników chłodniczych: HCFC, HFC, R717 (amoniak), R744 (CO2), propan, butan, izobutan i etan.◦ R717 Pompy ciepła oraz zastosowania do propylenu z wymienionym o-ringiem.
• Opracowane tak, aby zapewniały korzystne warunki przepływu.
• Uszczelnienie wewnętrzne umożliwia wymianę uszczelnienia trzpienia, gdy zawór jest aktywny, tj. znajduje się

pod ciśnieniem (SCA-SS)
• Obudowa jest wykonana ze specjalnej odpornej na zimno niskotemperaturowej stali nierdzewnej.
• Łatwy do demontażu w celu przeglądu lub ewentualnej naprawy.
• Przyłącza spawane doczołowo zgodnie z DIN i ANSI.
• Maks. ciśnienie robocze: 52 bar g (754 psig)
• Zakres temperatur: -60/+150°C (*76 +302°F).
• Lekkie zawory o zwartej budowie zapewniające łatwą obsługę i montaż.
• Klasy�kacja: DNV, CRN, BV, EAC itp. W celu uzyskania aktualnej listy atestów należy skontaktować się z lokalnym

przedstawicielem �rmy Danfoss.

Zawór zwrotno-odcinający typu SCA-X SS i zawór zwrotny typu CHV-X SS

© Danfoss | Climate Solutions | 2023.05 AI234986440164pl-000801 | 2



Medium

Czynniki chłodnicze

Dotyczy czynników chłodniczych: HCFC, HFC, R717 (amoniak), R744 (CO2), propan, butan, izobutan i etan. R717
Pompy ciepła oraz zastosowania do propylenu z wymienionym o-ringiem.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją montażu SCA-X SS/CHV-X SS.

New refrigerants

Danfoss products are continually evaluated for use with new refrigerants depending on market requirements.

When a refrigerant is approved for use by Danfoss, it is added to the relevant portfolio, and the R number of the
refrigerant (e.g. R513A) will be added to the technical data of the code number. Therefore, products for speci�c
refrigerants are best checked at store.danfoss.com/en/, or by contacting your local Danfoss representative.
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SCA-X SS/CHV-X SS DN 15 - DN 65

Specy�kacja

Zakres ciśnienia i temperatury

Rysunek 1: Wykres zakresu ciśnienia i temperatury

Tabela 1: Ciśnienie i temperatura

Opis Wartości

Zakres temperatur -60°C/+150°C (-76 °F/+302°F)

Maks. ciśnienie robocze 52 bary (754 psig)

Wykonanie

Obudowa
Wykonany ze specjalnej niskotemperaturowej stali nierdzewnej.

Grzybek zaworu
Grzybek zaworu posiada wbudowany ogranicznik — zapobiegający uszkodzeniu pierścienia te�onowego w
przypadku nadmiernego dociśnięcia.

Komora tłumiąca
Komora jest wypełniona czynnikiem chłodniczym (gazem lub cieczą), co daje efekt tłumienia podczas otwierania i
zamykania zaworu.

Trzpień (SCA-X SS)
Wykonany z polerowanej stali nierdzewnej, której powierzchnia idealnie nadaje się do uszczelnienia o-ringiem.

Dławnica (SCA-X SS)
Dławnica przystosowana do całego zakresu temperatury jest standardowym wyposażeniem całej platformy SVL.

Zapewnia doskonałą szczelność w całym zakresie temperatury: -60°C/+150°C (-76°F/+302°F).

Montaż
Zawór należy zamontować pionowo z grzybkiem ku dołowi.

Zawór został zaprojektowany tak, aby wytrzymał wysokie ciśnienie wewnętrzne. Jednak układ rurociągów powinien
być tak wykonany, aby uniknąć zamkniętych przestrzeni cieczowych i zmniejszyć ryzyko wzrostu ciśnienia
spowodowanego rozszerzalnością cieplną.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcjami montażu zaworów SCA-X SS/CHV-X SS.

Mogą wystąpić problemy z działaniem zwrotnym zaworu, jeżeli zimny olej chłodniczy o wysokiej lepkości dostanie
się do komory tłumiącej i tam osiądzie. W wyniku tego może być konieczne zmody�kowanie zaworu przez
powiększenie otworu do komory tłumiącej.

Zawór zwrotno-odcinający typu SCA-X SS i zawór zwrotny typu CHV-X SS
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Rysunek 2: Przykład pierścienia z oznaczeniem CHV-X SS

CH
EC
K
VA

LV
E
C
H
V
-X

S
S

D
N
1
5
/½

”

Przyłącza

Dostępne z następującymi króćcami:
• Spawane doczołowo zgodnie z DIN (EN 10220) DN 15–40 (½–1½ cala)
• Spawane doczołowo zgodnie z ANSI (B 36.19M) DN 20–65 (¾ - 2½ cala)

Rysunek 3: DIN

Tabela 2: Spawane doczołowo zgodnie z DIN (EN 10220)

Rozmiar ØD T

15 mm 21.3 2.3

½ cale 0,839 0,091

20 mm 26.9 2.3

¾ cale 1,059 0,091

25 mm 33,7 2.6

1 cale 1,327 0,103

32 mm 42.4 2.6

1¼ cale 1,669 0,102

40 mm 48,3 2.6

1½ cale 1,902 0,103

Rysunek 4: ANSI

Tabela 3: Spawane doczołowo wg ANSI (B 36.19M, ZESTAW 40)

Rozmiar ØD T

20 mm 26.9 2.9

¾ cale 1.06 0,11

25 mm 33,7 3,5
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Rozmiar ØD T

1 cale 1,33 0,14

32 mm 42.4 3,6

1¼ cale 1,67 0,14

40 mm 48,3 3,7

1½ cale 1,9 0,15

65 mm 73,0 5,2

2½ cale 2,87 0,20

Specy�kacja materiałowa

SCA-X SS 15–40 i CHV-X SS 15–40

Rysunek 5: SCA-X SS 15–40 i CHV-X SS 15–40
SCA-X 15–40 CHV-X 15–40 CHV-X 15–40
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Tabela 4: Lista części i materiały

Nr Część Materiał DIN/EN ISO ASTM

1 Obudowa Stal nierdzewna
GX5CrNi19-10

EN 10213-4
AISI 304

2 Pokrywa, kołnierz Stal nierdzewna
X5CrNi18-10

EN 10088
AISI 304

3 Pokrywa, wkład Stal nierdzewna
X8CrNiS18-9

DIN 17440

4 Trzpień Stal nierdzewna
X8CrNiS18-9

DIN 17440
Typ 17, 17440 AISI 303

5 Grzybek
Stal

Te�on (PTFE)

6 O-ring Chloropren (neopren)

7 Przedłużenie trzpienia Stal

8 O-ringi dławnicy Chloropren (neopren)

9 Podkładka uszczelniająca Aluminium

10 Uszczelka sprężynowa Te�on (PTFE)

11 O-ring Chloropren (neopren)

12 Śruby Stal nierdzewna A2-70 A2-70 Typ 308

13 Uszczelka Włókno, bezazbestowe

14 Sprężyna Stal

15 Pierścień identy�kacyjny Stal nierdzewna

16 Zaślepka uszczelniająca Nylon

17
Kołpak uszczelniający trzpie-

nia
Aluminium

Zawór zwrotno-odcinający typu SCA-X SS i zawór zwrotny typu CHV-X SS
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SCA-X SS 65

Rysunek 6: SCA-X SS 65
SCA-X SS 65
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Tabela 5: Lista części i materiały

Nr Część Materiał DIN/EN ISO ASTM

1 Obudowa Stal nierdzewna
GX5CrNi19-10

EN 10213-4
AISI 304

2 Uszczelka Włókno, bez azbestu

3 Korpus Stal nierdzewna
X5CrNi18-10

EN 10088
AISI 304

4 Śruby Stal nierdzewna A2-70 A2-70 A-276

5 Tubka Stal

6 Gniazdo Stal

7 Płytka zwory Stal

8 Tuleja prowadząca Stal

9 Pierścień sprężynujący Stal

10 Sprężyna Stal

11 O-ring
Chloropren
(neopren)

12 Pierścień te�onowy Te�on (PTFE)

13 Miękkie uszczelnienie Te�on (PTFE)

14 Trzpień Stal nierdzewna
X8CrNiS18-9

17440
Typ 17

R 683/13
AISI 303

15 Dławnica Stal 9Mn28, 1651
Typ 2

R 683/9
1213, SAE J403

16
Kołpak uszczelniający i uszc-

zelka wrzeciona
Aluminium

17 Tabliczka opisowa Aluminium
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Wymiary i masa

SCA-X SS/CHV-X SS 15–40 (½–1½ cala)

Rysunek 5: SCA-X SS 15–40

Tabela 6: SCA-X SS 15–40

Rozmiar zaworu
Jednost‐

ka
C G ∅D Fmin H Masa

SCA-X SS 15 (½ cala)
mm
cale

212
8,35

45
1,77

38
1,50

60
2,36

60
2,36

1,6 kg
3,53 funta

SCA-X SS 20 (¾
mm
cale

212
8,35

45
1,77

38
1,50

60
2,36

60
2,36

1,6 kg
3,53 funta

SCA-X SS 25 (1 cal)
mm
cale

295
11,61

55
2,17

50
1,97

85
3,35

70
2,76

3,2 kg
7,05 funta

SCA-X SS 32 (1¼
cala)

mm
cale

295
11,61

55
2,17

50
1,97

85
3,35

70
2,76

3,2 kg
7,05 funta

SCA-X SS 40 (1½
cala)

mm
cale

295
11,61

55
2,17

50
1,97

85
3,35

70
2,76

3,2 kg
7,05 funta

Zawór zwrotno-odcinający typu SCA-X SS i zawór zwrotny typu CHV-X SS
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Rysunek 6: CHV-X SS 15–40
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Tabela 7: CHV-X SS 15–40 kątowy

Rozmiar zaworu Jednostka C G Fmin H Masa

CHV-X SS 15 (½ cala)
mm
cale

103
4.06

45
1,77

60
2,36

60
2,36

1,2 kg
2,65 funta

CHV-X SS 20 (¾
mm
cale

103
4.06

45
1,77

60
2,36

60
2,36

1,2 kg
2,65 funta

CHV-X SS 25 (1 cal)
mm
cale

143
5,63

55
2,17

85
3,35

70
2,76

2,3 kg
5,07 funta

CHV-X SS 32 (1¼ cala)
mm
cale

143
5,63

55
2,17

85
3,35

70
2,76

2,3 kg
5,07 funta

CHV-X SS 40 (1½ cala)
mm
cale

143
5,63

55
2,17

85
3,35

70
2,76

2,3 kg
5,07 funta

Tabela 8: CHV-X SS 15–40 przelotowy

Rozmiar zaworu
Jed‐

nostka
C B E G Fmin H Masa

CHV-X SS 15 (½
cala)

mm
cale

99
3,90

114
4,49

19
0.75

120
4,72

60
2,36

60
2,36

1,3 kg
2,87 funta

CHV-X SS 20 (¾
mm
cale

99
3,90

114
4,49

19
0.75

120
4,72

60
2,36

60
2,36

1,3 kg
2,87 funta

CHV-X SS 25 (1
cal)

mm
cale

141
5,55

157
6,18

26
1.02

155
6,10

85
3,35

70
2,76

2,6 kg
5,73 funta

CHV-X SS 32 (1¼
cala)

mm
cale

141
5,55

157
6,18

26
1.02

155
6,10

85
3,35

70
2,76

2,6 kg
5,73 funta

CHV-X SS 40 (1½
cala)

mm
cale

141
5,55

157
6,18

26
1.02

155
6,10

85
3,35

70
2,76

2,6 kg
5,73 funta

 UWAGA: 
Podane wagi są tylko wartościami przybliżonymi.
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SCA-X SS 65 (2½ cala)

Rysunek 7: SCA-X SS 65
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Tabela 9: SCA-X SS

Rozmiar zaworu
K C G ØD ØH Masa

mm cale mm cale mm cale mm cale mm cale kg funty

SCA-X SS 65
70 2,76 335 13,19 70 2,76 50 1,97 90 3.54 5,5 12,16

SCA-X SS (2½)

 UWAGA: 
Podane wagi są tylko wartościami przybliżonymi.

Zawór zwrotno-odcinający typu SCA-X SS i zawór zwrotny typu CHV-X SS

© Danfoss | Climate Solutions | 2023.05 AI234986440164pl-000801 | 10



Zamawianie

Zamawianie kompletnych zaworów

W jaki sposób składać zamówienia
Poniższa tabela służy do określenia (specy�kacji) potrzebnego zaworu.

Należy mieć na uwadze, że kody typów służą wyłącznie do identy�kacji zaworów. Część z nich może nie wchodzić
do standardowej gamy produktów.

Tabela 10: Typ zaworu

Typ zaworu
SCA-X SS
CHV-X SS

Zawór odcinająco-zwrotny
Zawór zwrotny

(wielkość zaworu określana na
podstawie średnicy przyłączy)

D A

15 DN 15 x

20 DN 20 x x

25 DN 25 x x

32 DN 32 x x

40 DN 40 x x

65 DN 65 x

Przyłącza
D
A

Połączenie w postaci spoiny doczołowej: DIN EN 10220
Połączenie w postaci spoiny doczołowej: ANSI B 36.19M

Obudowa zaworu
ANG Przepływ kątowy

STR Przepływ przelotowy

 WAŻNE: 
Jeżeli produkty muszą być certy�kowane zgodnie z określonymi organizacjami certy�kującymi, w chwili składania
zamówienia należy podać takie informacje.

SCA-X SS kątowy

Tabela 11: Spawane doczołowo zgodnie z DIN (EN 10220)

Rozmiar
Typ Numer katalogowy

mm cale

15 ½ SCA-X SS 15 D ANG 148B5293

20 ¾ SCA-X SS 20 D ANG 148B5381

25 1 SCA-X SS 25 D ANG 148B5490

32 1¼ SCA-X SS 32 D ANG 148B5585

40 1½ SCA-X SS 40 D ANG 148B5664

Tabela 12: Spawane doczołowo wg ANSI (B 36.19M ZESTAW 40)

Rozmiar
Typ Numer katalogowy

mm cale

20 ¾ SCA-X SS 20 A40 ANG 148B6489

25 1 SCA-X SS 25 A40 ANG 148B6480

32 1¼ SCA-X SS 32 A40 ANG 148B6490

40 1½ SCA-X SS 40 A40 ANG 148B5687

65 2½ SCA-X SS 65 A40 ANG 148B7012

CHV-X SS kątowy

Tabela 13: Spawane doczołowo zgodnie z DIN (EN 10220)

Rozmiar
Typ Numer katalogowy

mm cale

15 ½ CHV-X SS 15 D ANG 148B5294

20 ¾ CHV-X SS 20 D ANG 148B5382

25 1 CHV-X SS 25 D ANG 148B5491

32 1¼ CHV-X SS 32 D ANG 148B5586

40 1½ CHV-X SS 40 D ANG 148B5665
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Tabela 14: Spawane doczołowo wg ANSI (B 36.19M ZESTAW 40)

Rozmiar
Typ Numer katalogowy

mm cale

20 ¾ CHV-X SS 20 A40 ANG 148B6491

25 1 CHV-X SS 25 A40 ANG 148B6481

32 1¼ CHV-X SS 32 A40 ANG 148B6492

40 1½ CHV-X SS 40 A40 ANG 148B5688

CHV-X SS przelotowy

Tabela 15: Spawane doczołowo zgodnie z DIN (EN 10220)

Rozmiar
Typ Numer katalogowy

mm cale

15 ½ CHV-X SS 15 D STR 148B5678

20 ¾ CHV-X SS 20 D STR 148B5679

25 1 CHV-X SS 25 D STR 148B5680

32 1¼ CHV-X SS 32 D STR 148B6544

40 1½ CHV-X SS 40 D STR 148B6566

Tabela 16: Spawane doczołowo wg ANSI (B 36.19M ZESTAW 40)

Rozmiar
Typ Numer katalogowy

mm cale

20 ¾ CHV-X SS 20 A40 STR 148B6608

25 1 CHV-X SS 25 A40 STR 148B6609

32 1¼ CHV-X SS 32 A40 STR 148B6610

40 1½ CHV-X SS 40 A40 STR 148B6611

ANG = Kątowe
STR = Przelotowe
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem �rmy Danfoss.

Zestaw wymienny

Zestaw wymienny (o-ring wymienny) dla R717 pompy ciepła oraz zastosowań do propylenu (razem z pierścieniem
identy�kacyjnym)

Tabela 17: Zestaw O-ring

Rozmiar Zestaw o-ringu dla

mm cale R717 Pompa ciepła propylen (R1270).

15 ½
148B6070 148B6077

20 ¾

25 1

148B6071 148B607832 1¼

40 1½

65 2½ 148B6073 148B6080

* Zestawy wymienne do R717 amoniakowej pompy ciepła ma zastosowanie do ciągłej temperatury pracy od +100°C
do 150°C (212°F do 302°F)

Zawór zwrotno-odcinający typu SCA-X SS i zawór zwrotny typu CHV-X SS
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Certy�katy, deklaracje i atesty

Lista zawiera wszystkie certy�katy, deklaracje i atesty. Poszczególne przetworniki mogą mieć wszystkie lub tylko
niektóre z wymienionych poniżej atestów. Certy�katy krajowe mogą nie znajdować się na liście.

Poszczególne certy�katy i ich numery mogą się z czasem zmieniać. Wykaz aktualnych certy�katów i atestów
dostępny w internetowym katalogu produktów.

Tabela 18: Dyrektywa ciśnieniowa (PED)

Zawory SCA-X SS/CHV-X SS są dopuszczone do stosowania na podstawie normy europejskiej określonej w dyrektywie ciś-
nieniowej i oznaczone znakiem CE.

Tabela 19: Zawory SCA-X SS/CHV-X SS

Zawory SCA-X SS/CHV-X SS

Nominalna średnica otworu DN = < 25 mm (1 cal) DN 32–65 mm (1¼ - 2½ cala)

Klasy�kacja Grupa cieczy I

Kategoria Art. 4, ust. 3 II

Tabela 20: Certy�katy i deklaracje

Nazwa pliku Typ dokumentu Temat dokumentu Organ zatwierdzający

03709-F0 BV
Przemysł morski – certy�kat bezpiec-
zeństwa

– BV

TAP0000001 wer. 1
Przemysł morski – certy�kat bezpiec-
zeństwa

– DNV GL

033F0685.AK Deklaracja UE EMCD/PED Danfoss

033F0691.AE Deklaracja producenta RoHS Danfoss
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Zawór zwrotno-odcinający typu SCA-X SS i zawór zwrotny typu CHV-X SS



Online support

Danfoss oferuje szeroki zakres wsparcia dotyczącego produktów oraz ich zastosowań. Zobacz możliwości poniżej.

Danfoss Product Store
Product Store to miejsce, w którym znajdziesz wszystko, co dotyczy naszych produktów – bez
względu na to, w jakim miejscu na świecie się znajdujesz i w jakiej branży pracujesz. Uzyskaj dostęp
do kluczowych informacji, takich jak specy�kacje produktów, numery katalogowe, dokumentacja
techniczna, certy�katy i atesty.
Wejdź na stronę store.danfoss.pl.

Wyszukaj dokumentację techniczną
Znajdź dokumentację techniczną potrzebną do realizacji projektu. Uzyskaj bezpośredni dostęp do
naszego zbioru kart katalogowych, certy�katów i deklaracji, instrukcji i przewodników, modeli 3D i
rysunków, przykładów zastosowań, broszur i wielu innych materiałów.

Zacznij szukać na stronie https://www.danfoss.com/pl-pl/service-and-support/documentation/.

Danfoss Learning
Danfoss Learning to internetowa platforma edukacyjna, która oferuje szkolenia opracowane przez
ekspertów. Moduły szkoleniowe dostępne są na platformie 24 godziny na dobę, dzięki czemu masz
dostęp do bazy wiedzy wtedy, gdy tego potrzebujesz - i to całkowicie za darmo.

Załóż bezpłatne konto na platformie Danfoss Learning na stronie www.danfoss.com/en/service-and-
support/learning.

Lokalne strony internetowe Danfoss to główne źródła informacji o naszej �rmie i produktach, a także
miejsca, w których uzyskasz pomoc. Sprawdź dostępność produktów, zobacz najnowsze informacje z
regionu lub nawiąż kontakt z najbliższym ekspertem – wszystko w Twoim języku.

Znajdź lokalną stronę internetową Danfoss tutaj: www.danfoss.com/en/choose-region.

Akcesoria i części zamienne
Uzyskaj dostęp do katalogu części zamiennych i zestawów serwisowych bezpośrednio ze swojego
smartfona. Aplikacja zawiera szeroką gamę elementów, takich jak zawory, �ltry siatkowe, presostaty i
czujniki.

Pobierz bezpłatną aplikację do wyszukiwania części zamiennych na stronie www.danfoss.com/en/

service-and-support/downloads.

Coolselector®2 ułatwia inżynierom, konsultantom i projektantom znalezienie i zamówienie 
najlepszych komponentów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wykonaj obliczenia w

oparciu o warunki pracy, a następnie dobierz najlepszą kon�gurację elementów do swojego projektu
systemu.

Pobierz darmowy program Coolselector®2 ze strony coolselector.danfoss.com.
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Aktualności i wsparcie

Coolselector®2 - znajdź najlepsze elementy do swojego systemu HVAC/R

https://store.danfoss.com/
https://www.danfoss.com/pl-pl/service-and-support/documentation/
https://www.danfoss.com/pl-pl/service-and-support/learning/
https://www.danfoss.com/pl-pl/service-and-support/learning/
https://www.danfoss.com/pl-pl/choose-region/
https://www.danfoss.com/pl-pl/service-and-support/downloads/?sort=title_asc&filter=download-type%3Dmobile-apps%2Csegments%3Ddcs
https://www.danfoss.com/pl-pl/service-and-support/downloads/?sort=title_asc&filter=download-type%3Dmobile-apps%2Csegments%3Ddcs
http://coolselector.danfoss.com
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