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VLT® Lift Drive

Asansor uygulamalarinda giivenilir ve miikemmel stirtis konforu saglamak icin 6zel olarak gelistirildi. Motor kon-

taktora gerektirmeden calisir ve 10 dk'dan daha az stirede devreye alinabilir.

2.1 milyon
Yiik cevrimi

VLT® Lift Drive 16KHZ
frekans ve 45 °C
ortam sicakhginda
minumum omiuir
siiresi.

Asansorler icin 6zel tasarim

VLT® Lift Drive kompakt, saglam
tasarim sayesinde montaji kolaylasti-
rir. Dahili olan 6zellikler, uzun 6murlt
glvenilir calisma, yumusak yolalma ve
toplam maliyeti dustirmeyi saglar.

Ozel yazilim sayesinde kolay
devreye alma

VLT® Grafik Kontrol Panel LCP 102 ile
uyumlu olan &zellestirilmis yazilim sa-
yesinde kurulum ve servis ile ilgili un-
surlar kolayca yapilr. Cihaz Gzerinden
parametrelerin okunmasi ve islenmesi
kolay ve aciktir. Dahili kontrol fonk-
siyonlari sayesinde dijital ve analog
sinyaller devamli izlenebilir.

Asansor uygulamalarina 6zel olarak
parametrize edilen tim ayarlarin
kullanilmasi ile cihaz” asansor dili ”
kullanmaktadir. Bunun anlami dev-
reye alma icin 6zel kisiye ihtiyac duy-
madan, asansor sahibinin kurulum ve
servis fonksiyonlarint miimkiin olan
en kisa siirede kendisi yapabilmesidir.

Motor kontaktorsiiz calisma

VLT® Lift Drive patentli Safe Stop
fonksiyonu sayesinde ihtiyag olan
motor kontaktériintin kulanim zo-
runlulugunu ortadan kaldirarak en az
motor kontaktori kullanimi ile gelen
glvenligi saglar, asansor ¢alisma
guvenirliligini arttirr.

Dahili RFI (EMC) filtre ve DC Sok
Bobini harici komponent malzeme
maliyetini dustiriir. Bu, montaj alani
ihtiyacini azaltirken EMC anlaminda
sitemi de karmasik kablo baglantila-
rindan korur.

Tiim ortam kosullarinda giivenilir
VLT® Lift Drive zorlu ortam kosullarin-
da montaj edilebilen cesitli kontrol
fonksiyonlari ile uyumlu koruma
siniflarina sahiptir. Ornegin, benzersiz
fonksiyonlar sayesinde ortam sicakhgi
sinirlarin Gstiine ¢iktigi zaman, Lift
Drive sadece anahtarlama frekansini
dusurerek cikis akimini korur.

Uriin Gami
®m 4 -55kW (380-400V)IP20/21/55

Ozellik Fayda

Patentli Safe Stop Teknolojisi

IP 20, 21, 55, 66 Koruma Sinifi

Ozel Asansér Fonksiyonlari

Dahili RFI (EMC) filtre ve Sok Bobini

Facts about our products

- Pano ici yer tasarrufu

- Daha az malzeme kullanimi, daha diisiik
maliyet

- Kontaktor anahtarlama sesi yok

- Daha yuksek glvenirlilik

- Esnek montaj opsiyonlari
— Suriict kabin disinda montaja uygun

- Kalkis-Durus, calisma, yolcu binme/inme
durumlarinda ytiksek konfor

- Asansor saftina minumum guralta

- Toplam sistem maliyetini distirme

- Daha az pano ici alan gereksinimi

- Daha dustik montaj maliyeti

- EMC ve harmonik standartlarina tam
uyumluluk

VLT
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Ozellikler
Sebeke Gerilimi (L1,L2,L3)
Besleme Gerilimi 380-400V £10%
Motor ve Motor Geri Besleme
Yik profili ve dmdr stresi 2.1 milyon yuk cevrimi
Incremental: 5V TTL (RS422)
Motor geri besleme (Enkoder) tipleri Incremental: 1Vpp SinCos

Absolute: ENDAT, Hiperface

Akustik Guralti 55 dB
Maksimum tetikleme frekansi 16 kHz
Calisma sicakhgi 0to 45°C

IP Koruma Siniflari IP 20/21, 1P 55
RFI (EMQ) Filtre Dahili standart

5.5 kW 7.5 kW 1MkW |15kW| 18kW  |22kW| 30kW  [37kW|45kw| 55kw

IP Sinifi IP 20 IP 20 IP 55 IP20 IP55 IP 20 IP 55 IP 20 IP 20 IP 55 IP 20 IP 20 IP 55 IP 20 IP 20 IP 20 IP 55

Kasa Tipi A2 A3 A5 A3 A5 B3 B1 B4 B4 B2 B4 a cl c4 c4 ca )
Voltaj [V] 400V
i i9

:EI':'I"' %100 cikis S 13 16 26 21 35 44 35 51 60 50 75 90 110 | 98
Asiri Yiiklenme 46.8/ 60/ 91.3/ 180/ 135/ 162/ 198/

65/60s [A] e 208 Ao 416 | 238 | 56 | 4| 28 | &mie | 90 | 7 | 25| 135 | 165 |
Akim @ 16kHz [A] 10 13 16 NA | ONA |32 35 35 4 | NA 50  NA | NA  NA | NA
Akim @ 14kHz [A] 10 13 16 N/A  NA | 32 35 35 4 | NA 50  NA NA  NA NA
Akim @ 12kHz [A] 10 13 16 21 21 35 44 35 51 60 50 75 83 98 98
Akim @ 10kHz [A] 10 13 16 26 21 35 44 35 51 60 50 75 90 98 98
Akim @ 8kHz [A] 10 13 16 26 21 35 44 35 51 60 50 75 9 | 110 98
Ortam Sicakhig 45 °C

Asiri Yiklenme 50%

Dongiisu
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