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DEVI
— Make it easy, make it DEVI

DEVI tillhandahaller elektriska varmeldsningar med sarskilt fokus
pa avancerade och anvandarvanliga system och vi levererar alla de
produkter som behovs for detta, bade fér inom- och utomhusbruk.
Vdra l6sningar omfattas av ett brett produktutbud av varmekablar,
varmemattor, sjdlvbegransande kablar, moderna termostater och
tillbehor.

Med 6ver 80 ars erfarenhet har vara varmeldsningar en

lang historia bakom sig, vilket resulterar i kraftfulla danska
designprodukter byggda med kvalitetskontroll enligt allra hogsta
standard. Vara produkter och I6sningar anvands pa nastan alla
tankbara stallen. Vi levererar dessa [6sningar 6ver hela varlden och
till en lang rad olika andamal.

DEVI grundades 1942 i Kbpenhamn. Namnet DEVI ar en
forkortning av Dansk El-Varme Industri. Sedan ar 2003 ar DEVI en
del av Danfoss Group — Danmarks storsta industriféretag.
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Innehallsforteckning

Garanti Betonghardning
DEVIwarranty™ 4 DEViflex™ 30T 17
Tillampningar 6-11 Sportarenor & frobaddar
DEVIsport™ 56
Golvvarme
DEVIcell™ 24 Termostater & reglering
DEVIcomfort™ 10T & set (tidigare DEVIKi) 18 DEVIreg™ 316 70
DEViflex™ 6T 13 DEVIreg™ 330 68
DEVIflex™ 10T 14 DEVIreg™ 610 71
DEVIflex™ 18T 16 DEVIreg™ 850 IV 74
DEVImat™ 100T & set 20 DEVIreg™ Basic 60
DEVImat™ 150T & set 22 DEVIreg™ Hotwater 66
DEVIreg™ Multi 72
Frostskydd ror DEVIreg™ Room 61
DEVIaqua™ 9T 28 DEVIreg™ Smart 64
DEVIflex™ 6T 13 DEVIreg™ Touch 62
DEVIflex™ 10T 14 Reglercentraler IP 55& 65 63
DEVImulti™ PVC 54
DEVIpipeguard™ 10 LSZH (T) 40 Ovrigt
DEVIpipeguard™ 25 LSZH (T) 40 DEVIfoil™ Mirror 58
DEVIpipeguard™ 33 LSZH (T) 40 DEVItronic™ 78
DEVIpipeheat™ 10V3 26
Tabeller & hjalpmedel
Frostskydd ror for industriell tillampning Berakningar 101
DEVIpipeguard™ 30 Industry 44 Effektbehov 95-97
DEVIpipeguard™ 60 Industry 44 Givarvarden 98
Termostatomrade for
Varmhallning ror inomhustillampningar 76
DEVIhotwatt™ 55 (B) 50 Termostatomrade for
DEVIhotwatt™ 70 (B) 50 utomhus- och specialtillampningar 77
Zonkarta 94
Is- och snosmaltning, mark & tak
DEVlasphalt™ 30T 38 Tillbehor 80-92
DEVlasphalt™ 300T - 400V 39
DEVliceguard™ 18 (T),
i fardiga langder 48
DEVliceguard™ 18 (T), pa trumma 46
DEVisafe™ 20T - 230V 31
DEVIsnow™ 20T - 230V 32
DEVIsnow™ 20T - 400V 32
DEVIsnow™ 30T - 230V 34
DEVIsnow™ 30T - 400V 34
DEVIsnow™ 300T - 400V 36

Anslutningssystem
DEVI EasyConnect 52
DEVIconnecto 56
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Upplev lyxen med elektrisk uppvarmning fran DEVI

Pa Danfoss tillhandahaller vi I6sningar for elvarme med ett dedikerat fokus pa avancerade och
anvandarvanliga system. Vi levererar alla produkter dedikerade till detta, bade for inomhus- och
utomhusbruk.

Vara l6sningar tacks av ett brett utbud av produkter t ex varmekablar, varmemattor,
sjalvbegransande kablar, moderna termostater och tillbehor. Danfoss varmeldsningar kommer
fran en lang historia som tacker 80 drs erfarenhet, vilket resulterat i hallbara danska design-
produkter byggda med hdgsta kvalitetskontroll.

Produktgaranti

Produktgarantin galler under avtalad garantitid och innebar att produkten ersatts med en
ny, likvardig produkt eller repareras om den skulle vara trasig pa grund av bristfallig
konstruktion, materialfel eller tillverkningsfel. Denna garanti omfattar alla vara produkter
som inte tacks av fullservicegarantin. Villkoren kan variera beroende pa produkttyp (en
oversikt finns pa var hemsida).

Produktgarantin tacker kostnader for:

. produkten ersatts med en ny jamférbar produkt eller repareras
. transportkostnader

Fullservicegaranti

Om produkten omfattas av fullservicegarantin kommer
Danfoss inte bara att reparera eller ersatta den defekta
*— *— produkten utan ocksa kompensera for installationskostnader
Produkt Installation Golv/yta och eventuella skador p& golv-/ytmaterial (t.ex. murverk, kakel
och takyta). Om skadan har orsakats av den defekta produkten
eller inte kan undvikas nar den defekta produkten ska repareras. Utéver for sddana kostnader och skador
fransager sig Danfoss allt ansvar for eventuella forluster eller olyckor och skador till f6ljd av anvandning av
produkterna, inklusive, men inte begransat till, skador pad egendom och extrakostnader. Ingen forlangning
av garantiperioden beviljas efter utférda reparationer.

Fullservicegarantin galler resistiva installationsklara varmekablar och varmemattor. Specifika
produktgrupper finns att tillga via var hemsida.

For fullstandig garantitext besok devi.se Kvalitetsledni ngssystem

Den hér produktkatalogen tacker ett brett utbud av vara som Vi ar certifierade
produkter och tillbehor och férklarar vad du ska anvanda .
f6r vilket sndamal. enligt och efterlever

Om du har ndgra specifika dnskemal om fragor 0 a
relaterade till dessa eller till ndgon specifik 16sning @
som du behdver, tveka inte att kontakta oss.

Vi hjalper garna dig! o .
Fullstandig 6verensstammelse med

EU-direktiv och produktgodkdnnanden
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Oversikt tillampningar

Golvvarme
Heltackande varme och extra varmekallor

Is- och snosmaltning
Mark- och taktillampningar

Frostskydd av ror
Frostskydd och temperaturunderhall

Idrottsanldaggningar
Konstgrasplaner och frobaddar

Kylrum och betonghardning
Skydd mot frostskador pa grunder och golv

Ovriga virmeelement

sida 6

sida?7

sida 8

sida9

sida 10

sida 11
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Golvvarme DEVI

by Danfoss

Golvvarme, heltackande varme och
extra varmekallor

Elektrisk golvvarme ar val lampat for avancerad timerreglering,
sa att du endast varmer upp rummet nar du faktiskt &r hemma.
Detta ar bade ekonomiskt och bra fér miljon.

Mekanisk klass Anvandningsomrade
(klassiﬁcering av o © t: é = § g Q
hur resistent mot wg E 3 33 <
stétar och 53 az | 3 A
mekaniska pd- é S-S =
frestningar kabeln 2 33 S
dr, Ids mer pa sida
Kablar och mattor Standard 11) Sidnummer
DEViIflex™ 6T IEC 60800:2009 M2 13 13
DEVIflex™ 10T IEC 60800:2009 M2 14 14 14
DEVIflex™ 18T IEC 60800:2009 M2 16 16 16
DEVIcomfort™ 10T IEC 60335-1 + IEC 60335-2-96 18 18 18 18
DEVImat™ 100T IEC 60335-1 + IEC 60335-2-96 20
DEVImat™ 150T IEC 60335-1 + IEC 60335-2-96 22
DEVicell™ 24
Termostater
DEVIreg™ Smart SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 64 64 64 64
DEVIreg™ Touch SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 62 62 62 62
. LVD 60760-1,-2-7, -2-9 +
DEVireg™ Room EMC EN 301 489-1,-17 + RF EN 300328 o1 o1 o1 o1
DEVIreg™ 330 (5 till 45 °C) SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 68 68
DEVIreg™ Basic SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 60 60
DEVIdry™ Pro kit IEC 60730 + IEC 60335-2-96 27
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Is- och snésmaltning

DEVI

by Danfoss

Is- och snosmaltning, mark, tak
och hangrannor samt antenner

och kablar

Nar varmekablar installeras for att smalta bort sno eller is fran
markomraden finns ett starkt samband mellan sakerhet och
kostnadsbesparingar. Systemen kan anvandas for trottoarer,
uppfarter och gangvégar vid privatbostader eller i kommersiella
parkeringsplatser, ramper, trappor eller draneringsomraden.

De kan dven anvdndas for att smalta sno och is pa ytor som ar

belagda med gjutasfalt.

Anvandningsomrade
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Mekanisk klass = Q = g
(klassificering av 5 ) S
hur resistent mot 8 K 2
stétar och s
mekaniska g
pdfrestningar
kabeln dr, Ids mer .
Kablar och mattor Standard pd sida 11) Sidnummer
DEVIsnow™ 20T - 230V IEC 60800:2009 M2 31 31 31 31
DEVIsnow™ 20T - 400V IEC 60800:2009 M2 32 32 32 32
DEVIsnow™ 30T - 230V IEC 60800:2009 M2 34 34 34 34
DEVIsnow™ 30T - 400V IEC 60800:2009 M2 34 34 34 34
DEVIsnow™ 300T - 400V IEC 60800:2009 M2 40 40
DEVlasphalt™ 30T IEC 60800:2009 M2 38 38
DEVlasphalt™ 300T - 400 V IEC 60800:2009 M2 39 39
DEVisafe™ 20T - 230V IEC 60800:2009 M2 31 31 31 31
DEVliceguard™ 18, pa trumma (T) EN 62395-1: 2013 46 46
DEVliceguard™ 18, fardiga langder (T) EN 62395-1: 2013 48 48
Termostater
DEVIreg™ Touch SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 62
DEVIreg™ 316 SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 70 70 70
DEVIreg™ 330 (-10 till 10 °C) SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 68 68 68 68
DEVIreg™ 330 (5 till 45 °C) SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 68
DEVIreg™ 330 (60 till 160 °C) SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 68
™ . LVD 60760-1,-2-7,-2-9 + EMC EN
DEVireg™ Basic 301489-1,-17 + RF EN 300328 60
DEVIreg™ 610 SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 71 71 71 71
DEVIreg™ 850 IV SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 74 74 74
DEVIreg™ Multi SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 72 72 72 72 72
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Frostskydd DEVI

by Danfoss

Frostskydd av ror, frostskydd och
temperaturunderhall

Vintertid kan problem i alla tdnkbara system for
vattentransport undvikas genom uppvarmning av
rorledningarna in- eller utvandigt. Vara system ar antingen ett
system med konstant effekt eller ett sjalvbegransande system.

Anvandningsomrade
2 3 L3 I3
Meka.nisk.klass g ‘% ;.' aa 2}- ag ;-
(klassificering av hur [ = =
resistent mot stétar och e g g
mekaniska pafrestningar
Kablar och mattor Standard kabeln dr, Idis mer pd sida 11) Sidnummer
DEVIflex™ 6T IEC 60800:2009 M2 13
DEVIflex™ 10T IEC 60800:2009 M2 14
DEVIflex™ 18T IEC 60800:2009 M2 16
DEVlaqua™ 9T IEC 60800:2009 M1 28
DEVImulti™ PVC IEC 60800:1992 54
DEVIhotwatt™ 55 50
DEVlIhotwatt™ 70 50
DEVIpipeguard™ 10 LSZH (T) EN 62395-1:2013 40
DEVIpipeguard™ 25 LSZH (T) EN 62395-1:2013 40
DEVIpipeguard™ 33 LSZH (T) EN 62395-1:2013 40
DEVIpipeheat™ 10 V3 IEC 60335-1:2012 26
DEVliceguard™ 18, pa trumma (T) EN 62395-1: 2013 46
DEVliceguard™ 18, fardiga langder (T) EN 62395-1: 2013 48
DEVIpipeguard™ 30 Industry VDE E 0254: 94 44
DEVIpipeguard™ 60 Industry VDE E 0254: 94 44
Termostater
DEVIreg™ 316 SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 66 66
DEVIreg™ 330 (-10 till 10 °C) SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 68 68
DEVIreg™ 330 (5 till 45 °C) SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 68 68
DEVIreg™ 330 (60 till 160 °C) SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 68 68 68
DEVIreg™ 610 SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 71 71 71
DEVIreg™ Hotwater SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 66
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|drottsanlaggningar DEVI

by Danfoss

|drottsanlaggningar,
fotbollsplaner och frobaddar

Med vara varmekablar eller vdrmemattor i marken kan
du varma upp planen och satta igang tillvaxt-
sdsongen tidigt pa varen. Planen kommer att vara

klar for anvandning upp till tva manader tidigare dn
vanligt. Darmed kan sasongen forldangas till en bra bit
in pa hosten. Vi har dven utmarkta I6sningar for planer
med konstgras.

Anvéndningsomrade
o 2 T ®
o < o ®
<k S 3>
Mekanisk klass & ° 23
(klassificering av hur = % é'
resistent mot stotar och = =
mekaniska pdfrestningar .
Kablar och mattor Standard kabeln dr, Idis mer pd sida 11) Sidnummer
DEVIflex™ 10T IEC 60800:2009 M2 14
DEVIsnow™ 20T - 230V IEC 60800:2009 M2 32
DEVIsnow™ 20T - 400V IEC 60800:2009 M2 32
DEVIsnow™ 30T - 230V IEC 60800:2009 M2 34
DEVIsnow™ 30T - 400V IEC 60800:2009 M2 34
DEVIsnow™ 300T - 400V IEC 60800:2009 M2 36
DEVIsport™ NF C 32-330:2002 56
DEVIsafe™ 20T - 230V IEC 60800:2009 M2 31
Termostater
DEVireg™ 316 SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 70
DEVIreg™ 330 (-10 till 10 °C) SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 68
DEVIreg™ 330 (5 till 45 °C) SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 68
DEVireg™ 610 SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 68
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Kylrum och betonghardning

DEVI

by Danfoss

Kylrum och betonghardning

I kyllager (och ishallar) dar temperaturen konstant
ligger mellan -20 och -30 °C kommer kylan att sprida
sig till omgivningen, dven om golvet ar vilisolerat.
Detta betyder att golvet samt marken under fryser.
Vattnet i marken expanderar, vilket kan leda till frost-
skador i grunden/golvet. Detta kan forhindras med
hjélp av vara varmekablar.

Anvandnings-
omrade
g 5o
= =
P | g3
".:‘3 59Q
Mekanisk klass @
(klassificering av hur resistent mot
stétar och mekaniska pdfrestningar i
Kablar och mattor Standard kabeln dr, Idis mer pd sida 11) Sidnummer
DEVIflex™ 10T IEC 60800:2009 M2 14
DEVIflex™ 30T IEC 60800:2009 M2 17
DEVIsnow™ 20T - 230V IEC 60800:2009 M2 32
DEVIsnow™ 20T - 400V IEC 60800:2009 M2 32
Termostater
DEVIreg™ 316 SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 70
DEVIreg™ 330 (-10 till 10 °C) SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 68
DEVIreg™ 610 SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 71
DEVIreg™ Multi SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 72
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Ovriga varmelement

Anvéandnings-
omrade

33

g2
Varmeelement Standard Sidnummer
DEVItronic™ IEC 60335-1:2012+IEC 60335-2-30:2009 78
DEVIfoil™ Mirror EN 60335-1+EN 60335-2-30 58
DEVIreg™ Hotwater SS-EN 60730-1 + SS-EN 60730-2-9 66

* Mekaniska klasser: M2 - i enlighet med IEC 60800: 2009:
C - i enighet med IEC 60800: 1992: 1. Testad med 1500 N av en applicerbar kraft;
1. Testad med 2000 N av en applicerad kraft; 2. Inget hogspanningsavbrott mellan varmeledare och skarm
2. Inget hogspanningsavbrott mellan skarm och varmeledare; (isolering intakt);
3.Ingen spricka i ytterholjet. 3.Varmeledare &r inte trasig;
4.Ingen av skdrmledarna ar trasiga;
M1 -i enlighet med IEC 60800: 2009: 5.Ingen spricka i ytterholjet (ytterholjet intakt).
1. Testad med 600 N av en applicerad kraft;
2. Inget hogspanningsavbrott mellan skdrm och varmeledare (isolering intakt); MMM - i enlighet med NF-C 32-330: 2002:

3.Véarmeledare &r inte trasig;
4.Ingen av skarmledarna &r trasiga;
5.Ingen spricka i ytterholjet (ytterholjet intakt).
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DEVI-produkter

Intelligent solutions ®
with lasting effect
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A Datablad

DEVI

by Danfoss

20

ARs
GARANTI

Fordelar:
Snabb och enkel att installera
Flera tillampningsalternativ
Saker och robust
Lang livslangd
Passar till DEVIcell™

Standarder:
. IEC 60800:2009

Godkannanden:

Ol € C€

T
A
"

Golv/yta

DEVIflex™ 6T

Product
is covered

byEPD*

DEViflex™ ar en kabel av extremt hog kvalitet som bestar av en 360° helskarmad
dubbelledare och ett taligt ytterhdlje (ej UV-stabilt). Den runda profilen och den taliga
konstruktionen garanterar snabb, enkel och saker installation i manga olika tillampningar

inomhus eller for frostskydd av ror.

Eftersom denna produkt har en Iag specifik effekt (W/m) kan den anvandas for
tillampningar i NZEB-hus (Nearly Zero Energy Building).

Kallkabeln har en installationskabel med solida ledare, vilket m&jliggér snabb installation.

For att sékerstalla [ang livslangd och hog kvalitet, inspekteras alla kablar och testas
avseende resistans och spanning. Dessutom kontrolleras alla material som ingar i dem.
Detta innebdr att vi stolt erbjuder var totala utokade DEVIwarranty™ for golv.

Typ

Nominell spanning

Uppbyggnad

Effekt

Max. tilldten anvandningstemperatur, stromsatt

Varde

Max. tillaten anvandningstemperatur, ej stromsatt

Kabeldimensioner
Deformationsstyrka
Dragstyrka
Ledningsisolering

Ytterholje
Skarmning

Kallkabel
Min. installationstemperatur
Bojningsdiam., min.

IP-klass

230V~

Rund, 360° skarmad dubbelledare,
en kallkabel

6 W/m vid 230 V~
80°C

90 °C

@ 6,9 mm.
>1500N
>400N

XLPE

PVC, rod

100 % tackning, aluminiumfolie,

0,5 mm? fértennad jordningsledning av
koppar

2,3 mDTCL, 3 x 1,5 mm?

-5°C
@5cm
IPX7

Artikelnr Kabelldangd, m Effekt, W vid 230 V~ Resistans
89706 00 140F1200 30 180 293,40 5703466223369
8970601 140F1201 40 250 2116Q 5703466223376
8970602 140F1202 50 310 170,0Q 5703466223383
8970603 140F1203 60 345 152,40 5703466223390
89706 04 140F1204 70 415 128,1Q 5703466223406
89706 05 140F1205 80 500 105,6 Q 5703466223413
89706 06 140F1206 90 540 98,1Q 5703466223420
89706 07 140F1207 100 635 83,60 5703466223437
89706 08 140F1208 115 720 74,0 Q 5703466223444
89706 09 140F1209 129 770 68,9 Q) 5703466223451
89706 10 140F1210 140 870 60,8 Q) 5703466223468
8970611 140F1211 160 915 57,90 5703466223475
8970612 140F1212 180 1095 4820 5703466223482
8970613 140F1213 190 1160 456 Q 5703466223499
89706 14 140F1214 200 1260 42,00 5703466223505
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A Datablad

DEVI
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Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92

20

ARs
GARANTI

Produkt

Fordelar:

Installation

T
-
"

Golv/yta

Snabb och enkel att installera

Flera tillampningsalternativ

Saker och robust
Lang livslangd
Passar till DEVicell™

Standarder:

. IEC 60800:2009
Godkannanden:

S E

Intertek UA.TR.089

C€

Product
is covered

™ *
DEVIflex™ 10T oyEPD
DEViflex™ ar en kabel av extremt hog kvalitet som bestar av en 360° helskarmad
dubbelledare och ett taligt rott ytterholje i PVC (ej UV-stabilt). Den runda profilen och
den taliga konstruktionen garanterar snabb, enkel och sdker installation i manga olika
tilldampningar inomhus eller for frostskydd av ror.

Kallkabeln har en installationskabel med solida ledare, vilket mojliggdr snabb installation.

For att sakerstélla Iang livslangd och hog kvalitet, inspekteras alla kablar och testas avseende
resistans och spanning. Dessutom kontrolleras alla material som ingar i dem. Detta innebér
att vi stolt erbjuder var totala utékade DEVIwarranty™ for golv.

Typ Varde
Nominell spanning 230V~
UsEarad Rund, 360° skarmad dubbelledare,
en kallkabel
Effekt 10 W/m vid 230 V~
Max. tillaten anvandningstemperatur, stromsatt 75°C
Max. tillaten anvandningstemperatur, ej stromsatt 90 °C
Kabeldimensioner @ 6,9 mm.
Deformationsstyrka >1500N
Dragstyrka > 400 N
Ledningsisolering XLPE
Ytterholje PVC, rod

100 % tackning, aluminiumfolie,

Skarmning 0,5 mm? fértennad jordningsledning av

koppar
Kallkabel 2,3 m DTCL
Min. installationstemperatur =5RE
Bojningsdiam., min. @5cm
IP-klass IPX7

Artikelnr Kabelldangd, m | Effekt, W vid 230V~ Resistans Kallkabel, mm?
8971000 140F1215 2 20 2646,00Q 3x1,5 5703466223512
8971001 140F1216 4 40 132400 3x1,5 5703466223529
8971002 140F1217 6 60 882,00 3x1,5 5703466223536
8971003 140F1218 8 80 660,8 Q 3x1,5 5703466223543
8971004 140F1219 10 100 529,00 3x1,5 5703466223550
8971005 140F1407 15 135 403,50 3x1,5 5703466227794
8971006 140F1220 20 205 260,0 Q 3x1,5 5703466223567
8971007 140F1408 25 241 219,5Q 3x1,5 5703466227800
8971008 140F1221 30 290 183,0Q 3x1,5 5703466223574
8971009 140F1409 35 365 145,0Q 3x1,5 5703466227817
8971010 140F1222 40 390 136,0Q 3x1,5 5703466223581
8971011 140F1223 50 505 105,00 3x1,5 5703466223598
8971012 140F1224 60 600 88,20 3x1,5 5703466223604
8971013 140F1225 70 695 76,3Q 3x1,5 5703466223611
8971014 140F1226 80 790 66,9 Q 3x1,5 5703466223628
8971015 140F1227 90 920 574Q 3x1,5 5703466223635
8971016 140F1228 100 990 5340 3x1,5 5703466223642
8971017 140F1229 120 1220 43,40 3x1,5 5703466223659
8971018 140F1230 140 1410 375Q 3x1,5 5703466223666
8971019 140F1231 160 1575 3360 3x1,5 5703466223673
8971020 140F1232 180 1760 30,1Q 3x2,5 5703466223680
8971021 140F1233 200 1990 26,6 Q 3x2,5 5703466223697
8971022 140F1234 210 2050 2580 3x2,5 5703466223703
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A Datablad DEVI

by Danfoss

Product
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DEVIflex™ 18T oyEPD’

DEVIflex™ ar en kabel av extremt hog kvalitet som bestar av en 360° helskarmad
dubbelledare och ett téligt ytterholje (ej UV-stabilt). Den runda profilen och den taliga
konstruktionen garanterar snabb, enkel och sdker installation i manga olika tillampningar
inomhus eller for frostskydd av ror.

Kallkabeln har en installationskabel med solida ledare, vilket m&jliggdr snabb installation.

For att sakerstalla lang livslangd och hog kvalitet, inspekteras alla kablar och testas med
avseende resistans och spanning. Dessutom kontrolleras alla material som ingar i dem.

20 /-\§\\\ Detta innebadr att vi stolt erbjuder var totala utokade DEVIwarranty™ for golv.
ARs : =
GARANTI Produkt Installation Golv/yta
srdel Typ Varde
Fordelar: Nominell spdnning 230V~
Snabb och enkel att installera
Uppbyggnad Rund, 360° skarmad dubbelledare, en kallkabel
Flera tillampningsalternativ
. Effekt 18 W/m vid 230 V~
Saker och robust
. .. Max. tilldten anvandningstemperatur, 60°C
Lang livslangd strémsatt
o Max. tillaten anvandningstemperatur, .
Standarder: R 90°C
. |IEC 60800:2009 Kabeldimensioner @ 6,9 mm.
Deformationsstyrka >1500N
Godkannanden: Dragstyrka > 400N

] Ledningsisolering XLPE
%
Ytterholje PVC, rod
Intertek UA.TR.089

R L 100 ‘.’/o téc!(ning,all.JminiumfoIie,

0,5 mm* fértennad jordningsledning av koppar
Kall ledning 2,3 m DTCL
Min. installationstemperatur -5°C
B&jningsdiam., min. @5cm

IP-klass IPX7

Artikelnr Kabellangd, m Effekt, W vid 230 V~ Resistans Kallkabel, mm?
8935763 140F1235 7.3 130 410,3Q 3x1,5 5703466223710
89357 64 140F1236 10 180 294,00 3x1,5 5703466223727
89357 65 140F 1400 12,8 230 230,4Q 3x1,5 5703466226278
89 357 66 140F1237 15 270 195,00 3x1,5 5703466223734
8935767 140F1401 17,5 310 171,2Q 3x1,5 5703466226285
89357 68 140F1238 22 395 134,20 3x1,5 5703466223741
89357 69 140F1239 29 535 98,6 Q 3x1,5 5703466223758
8935770 140F1240 34 615 86,4 Q) 3x1,5 5703466223765
8935771 140F1241 37 680 77,7Q 3x1,5 5703466223772
8935772 140F1242 44 820 64,7 Q 3x1,5 5703466223789
8935773 140F1243 52 935 56,7 Q 3x1,5 5703466223796
3. 8935774 140F1410 54 1005 52,7Q 3x1,5 5703466227992
3 8935775 140F1244 59 1075 49,30 3x1,5 5703466223802
§ 8935776 140F 1245 68 1220 43,4 Q) 3x1,5 5703466223819
i 8935777 140F1246 74 1340 3950 3x1,5 5703466223826
= 8935778 140F1247 82 1485 3560 3x1,5 5703466223833
g 8935779 140F1248 90 1625 3260 3x1,5 5703466223840
E 89357 80 140F1249 105 1880 28,1Q 3x25 5703466223857
E 89 357 81 140F1250 118 2135 2480 3x25 5703466223864
8 8935782 140F1251 131 2420 21,90 3x25 5703466223871
i‘g- 8935783 140F1252 155 2775 19,1Q 3x25 5703466223888
§ 89357 84’ 140F1402 170 3050 173Q 3x25 5703466226292
=
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Product
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DEVIflex™ 30T byEPD’

DEVIflex™ 30T &r en kabel av extremt hog kvalitet som bestar av en 360° helskarmad
dubbelledare och ett taligt ytterholje (ej UV-stabilt). Den har en rund profil och en télig
konstruktion, vilket garanterar snabb, enkel och saker installation. Kabeln &r framst avsedd
for betonghérdning.

Kallkabeln har en installationskabel med solida ledare, vilket m6jliggér snabb installation.
For att sakerstalla lang livslangd och hog kvalitet, inspekteras alla kablar och testas avseende

20 —~ resistans och spanning. Dessutom kontrolleras alla material som ingar i dem. Detta innebar
\/'\\\ att vi stolt erbjuder var totala utékade DEVIwarranty™ for golv.
RS

Produkt Installation Golv/yta

A
GARANTI

srdel Typ Varde
Fordelar: Nominell spanning 230V~
« Snabb och enkel att installera Rund, 360° skirmad dubbelledare,
. Uppbyggnad en kallkabel
« Saker och robust
° [ Effekt 30 W/m vid 230 V~
« Langlivslangd
Max. tillaten anvandningstemperatur, o
tro tt 45 °C
Standarder: stromsa
Max. tilldten anvandningstemperatur, 90°C
- IEC 60800:2009 €j stromsatt
Kabeldimensioner @ 6,9 mm.
Godkannanden: Deformationsstyrka 1500 N
@ 4 Dragstyrka 400 N
/4 <
[ H [ C € Ledningsisolering XLPE
Intertek UA.TR.089
Ytterholje PVC, rod
SKarmnin 100 % tackning, aluminiumfolie,
9 0,5 mm’ fértennad jordningsledning av koppar
Kallkabel 2,3m DTWC, 3 x 1,5 mm?
Min. installationstemperatur -5°C
Bojningsdiam., min. @5cm
IP-klass IPX7

Artikelnr Kabellangd, m Effekt, W vid 230 V~ Kallkabel Resistans
8973000 140F1271 45 1405 3x1,5 mm? 376Q 5703466224076
8973001 140F1272 90 2800 3x2,5 mm? 189Q 5703466224083

Yteffekt C/C Yta Yta
W/m? Avstand 90 m kabel 45 m kabel
100 310 mm 28 m? 14 m?
85 360 mm 33m? 16,5m?
75 410 mm 37m? 18,5m?

Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92
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DEVIcomfort™ 10T oyEPD’

DEVIcomfort™ ar en kabel av extremt hog kvalitet som bestar av en 360° helskarmad
dubbelledare och ett taligt rott ytterhélje i PVC (ej UV-stabilt). Den runda profilen, den taliga
konstruktionen och den ldaga bygghdjden garanterar snabb, enkel och séker installation, vilket
ar perfekt for renovering av befintliga golv.

Kallkabeln har en installationskabel med solida ledare, vilket mojliggdr snabb installation.

Som ett sdtt att garantera lang livslangd och hog kvalitet inspekteras alla kablar noggrant och
testas avseende resistans och spanning. Dessutom kontrolleras alla material som ingar i dem.
Detta innebdr att vi stolt erbjuder var totala utdkade DEVIwarranty™ for golv.

Den hér produkten hette tidigare DEVIkit™ Free.

-
= Se vad forpackningen innehaller i 6versikten langst ned pa sidan.

Installation Golv/yta

Y \
ARS
GARANTI Produkt

Typ Varde

Fordelar:

« Snabb och enkel att installera

Nominell spanning

Uppbyggnad

230V~
Rund, helskarmad dubbelledare, en kallkabel

Lag installationshoj Effekt 10 W/m vid 230 V~
-endast 4,5 mm Max. tilldten anvandningstemperatur, pa/av 85 °C/90 °C
Saker och robust N.lax.filléten anvandningstemperatur, S
. L €j stromsatt
o Bt ol Kabeltjocklek 4 mm
Standarder: Deformationsstyrka 600 N
. IEC60335-1 Dragstyrka 120N
. IEC 60335-2-96 Ledningsisolering FEP
Ytterholje Blyfri PVC
Godkinnanden: oo e
@ C Kallkabel 4 m, DTWB, 2 x 1,0 mm?, skdrmad
e [ H [ AT s C € Min. installationstemperatur 5C
B&jningsdiam., min. @5cm
IP-klass IPX7
DEVIicomfort™ 10T
Artikelnr Effekt vid 230 V~ Resistans
8977420 87101100 10m 100 W 529,00 5703466179871
89774 21 87101102 20m 200W 264,5Q 5703466179888
8977422 87101104 28 m 300W 176,3Q 5703466179895
8977423 87101106 41 m 400 W 13230 5703466179901
8977424 87101108 50 m 500 W 105,8 Q 5703466179918
89774 25 87101110 57m 600 W 8820 5703466179925
89774 26 87101112 70m 700 W 75,6 Q 5703466179932
8977427 87101114 81m 800 W 66,2 Q 5703466179949
~ 8977428 87101116 90m 900 W 58,8Q 5703466179956
g 8977429 87101118 100 m 1000W 5290 5703466179963
3 8977430 87101120 129 m 1250W 4230 5703466179970
LE 89774 31 87101122 142 m 1400W 378Q 5703466179987
% 8977432 87101124 170 m 1700 W 31,1Q 5703466179994
3
E DEVIcomfort™ 10T Smaltlim och dubbelhdftandetejp (25x50 mm)
g Flexrér @ 6,7 mm, 2,5 m Givare (140F1091), NTC 15 kQ), 25°C, 3 m
E Overgang till flexrér KK1-E5 Notera att termostat kdps separat, se sida 64-69.
=
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A Datablad DEVI

by Danfoss

Product
is covered

Set DEVIicomfort™ 10T oy EPD’

Set DEVIicomfort™ bestar av samma varmekabel som DEVIcomfort™ 10T samt termostaten
DEVIreg™Touch. Det hér paketet ar en av vara bastséljare.
Den hér produkten hette tidigare DEVIkit™.

Se vad forpackningen innehaller i 6versikten
léngst ned pa sidan.

Garantitiden for varmekabeln &r 20 ar och

s . A huy
garantitiden for termostaten &r 5 ar. Dé'nera nytt namp,
V'Comert 10T
Set DEVicomfort™ 10T
Artikelnr Kabellangd Effekt vid 230V~ EHHERY

8977470 140F0800 10m 100W 529,00 5703466238806
8977471 140F0801 20m 200W 264,5Q 5703466238813
8977472 140F0802 28m 300W 176,3Q 5703466238820
8977473 140F0803 41 m 400 W 1323Q 5703466238837
8977474 140F0804 50m 500 W 105,8Q 5703466238844
8977475 140F0805 57m 600 W 8820 5703466238851
8977476 140F0806 70m 700 W 756 Q 5703466238868
8977477 140F0807 81m 800 W 66,2 Q 5703466238875
8977478 140F0808 90 m 900 W 58,80 5703466238882
8977479 140F0809 100 m 1000 W 5290 5703466238899
8977480 140F0810 129 m 1250 W 4230 5703466238905
89774 81 140F0811 142 m 1400 W 37.8Q 5703466238912
8977482 140F0812 170 m 1700 W 31,1Q 5703466238929

Forpackningen innehaller

DEVIcomfort™ 10T Smaltlim och dubbelhdftandetejp (25x50 mm)

Flexrdr @ 6,7 mm, 2,5 m Givare (140F1091), NTC 15 kQ), 25°C, 3 m

Overgang till flexrdér KK1-E5 | Termostat DEVIreg™ Touch (140F1071)

TIPS!

DEVIclip™ C-C fastband férenklar
installationen vid anvanding av
DEVIcomfort™. Fasts enkelt pa golvytan
med lim eller skruv. Tydliga markeringar

av CC avstand 5/10 cm gor forlaggningen
bade snabbare och enklare. Vid
anvandning av Rot-nat pa underlag av
trd kan natet placeras i DEVIclip™ C-C
och dérefter kabeln.

Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92
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DEVImat™ 100T oyEPD’

DEVImat™ ar en 360° helskdarmad sjalvhaftande allt-i-ett matta av extremt hog kvalitet, med
FEP-isolerade ledare och ett rott ytterholje i PVDF (ej UV-stabilt). Den runda profilen, den
laga installationshéjden (endast 3,5 mm) och den taliga konstruktionen garanterar en snabb,
enkel och sdker installation, perfekt for renovering av befintliga golv.

Kallkabeln har en installationskabel med solida ledare, vilket mojliggdr snabb installation.

For att sékerstdlla 1ang livslangd och hog kvalitet, inspekteras alla kablar och testas avseende
I resistans och spanning. Dessutom kontrolleras alla material som ingdr i dem. Detta innebér
- D) att vi stolt erbjuder var totala utékade DEVIwarranty™ for golv.

ARS

GARANTI SR

srdel Typ Varde
Fordelar: Nominell spanning 230V~
Snabb och enkel att installera W0 S lshalEdke
R PR . DEER en kaIIkabei
Sjalvhaftande nat
. . . Effekt 100 W/m? vid 230 V~
Lag installationshojd — —
- endast 3,5 mm Ma.?(. tilldten anvandningstemperatur, 115°C
stromsatt
Endast en kallkabel Max. tillaten anvandningstemperatur, ej 120°C
2 13 stromsatt
+ Lang livslangd
Kabeldimensioner 3mm
Standa rder: Deformationsstyrka 600 N
» |EC60335-2-96 Dragstyrka 120N
Ledningsisolering FEP
Godkannanden: Ytterhélje PVDF
SKarmnin 100 % tackning, aluminiumfolie,
9 0,5 mm’ fortennad jordningsledning av koppar
i Kallkabel 4 m DTWB, 2 x T mm?, skarmad
Min. installationstemperatur -5°C
Bojningsdiam., min. @5cm
IP-klass IPX7

DEVImat™ 100T

Artikelnr Effekt vid 230V~ Uppvarmd yta Resistans Matt (B x L)
8978044 140F0415 100 W 1,0m? 5290 05x2m 5703466203064
89780 45 140F0416 150 W 1,5m? 353Q 0,5x3m 5703466203071
89780 46 140F0417 200W 2,0m? 265Q 0,5x4m 5703466203088
8978047 140F0418 250W 2,5m? 212Q 0,5x5m 5703466203095
8978048 140F0419 300W 3,0m? 176 Q 05x6m 5703466203101
8978049 140F0420 350W 3,5m? 151 Q 0,5x7m 5703466203118
8978050 140F0421 400 W 4,0m? 1320 0,5x8m 5703466203125
~ 8978051 140F0422 500 W 50m? 106 Q 0,5x10m 5703466203132
g 8978052 140F0423 600 W 6,0 m? 880 05x12m 5703466203149
3 8978053 140F0424 700 W 7,0m? 76 Q 0,5x14m 5703466203156
;E 8978054 140F0425 800 W 8,0 m? 66 Q 0,5x16m 5703466203163
% 8978055 140F0426 900 W 9,0m? 590 0,5x18m 5703466203170
g 8978056 140F0427 1000 W 10,0 m? 530 0,5x20m 5703466203187
g 8978057 140F0428 1200W 12,0 m? 44 Q 0,5x24m 5703466203194
S
:g Forpackningen innehaller
E DEVImat™ 100T | Flexrér @ 6,7 mm, 2,5m | Notera att termostat kdps separat, se sida 64-69.
=
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Set DEVImat™ 100T oyEPD’

Set DEVImat™ 100T bestar av samma varmematta som DEVImat™ 100T samt termostaten
DEVIreg™ Touch. Det hér paketet ar en av vara bastsaljare.

Garantitiden for vdrmemattan ar 20 dr och garantitiden for termostaten &r 5 ar.

Se vad forpackningen innehaller i 6versikten ldngst ned pa sidan.

Set DEVImat™ 100T

Artikelnr Effekt vid 230V~ Uppvarmd yta ENNERY Dimensioner (B x L)

8977441 140F0842 100 W 1,0 m? 5290 0,5x2m 5703466216767
8977442 140F0843 150 W 1,5m? 3530 0,5x3m 5703466216774
8977443 140F0844 200w 2,0m? 265 Q 0,5x4m 5703466216781
8977444 140F0845 250 W 2,5m? 2120 0,5x5m 5703466216798
8977445 140F0846 300W 3,0m? 176 Q 0,5x6m 5703466216804
8977446 140F0847 350w 3,5m? 151Q 0,5x7m 5703466216811
8977447 140F0848 400 W 4,0m? 132Q 0,5x8m 5703466216828
8977448 140F0849 500 W 50m? 106 Q 0,5x10m 5703466216835
8977449 140F0850 600 W 6,0 m? 88Q 05x12m 5703466216842
8977450 140F0851 700 W 7,0 m? 76 Q 0,5x14m 5703466216859
8977451 140F0852 800 W 8,0m? 66 Q 05x16m 5703466216866
8977452 140F0853 900 W 9,0m? 590 0,5x18m 5703466216873
8977453 140F0854 1000 W 10,0 m? 53Q 0,5x20m 5703466216880
8977454 140F0855 1200 W 12,0 m? 440 0,5x24m 5703466216897

DEVImat™ 100T

Flexrér @ 6,7 mm, 2,5m

Termostat DEVIreg™ Touch (140F1071)

Givare (140F1091), NTC 15 kQ), 25°C, 3 m

Tillbehor och reservdelar pa sida 80-92
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DEVImat™ 150T oyEPD’

DEVImat™ ar en 360° helskarmad sjalvhaftande allt-i-ett matta av extremt hog kvalitet, med
FEP-isolerade ledare och ett rott ytterholje i PVDF (ej UV-stabilt). Den runda profilen, den
laga hojden (endast 3,5 mm) och den taliga konstruktionen garanterar en snabb, enkel och
saker installation, perfekt for renovering av befintliga golv.

Kallkabeln har en installationskabel med solida ledare, vilket mdjliggdr snabb installation.

For att sékerstalla Iang livslangd och hog kvalitet, inspekteras alla kablar och testas avseende
o resistans och spanning. Dessutom kontrolleras alla material som ingar i dem. Detta innebér
) att vi stolt erbjuder var totala utékade DEVIwarranty™ for golv.

GAARRASNT| Golv/yta

Férpackningen innehaller

DEVImat™ 150T | Flexrér @ 6,7 mm, 2,5 m | Notera att termostat kops separat, se sida 64-69.

srdel Typ Varde
Fordelar: Nominell spanning 230V~
Snabb och enkel att installera
Uppbyggnad 360° skarmad dubbelledare, en kallkabel
Sjalvhaftande nat
. s Effekt 150 W/m? vid 230 V~
Lag hojd - endast 3,5 mm
Max. tilldten anvdandningstemperatur, 115°C
Endast en kallkabel strémsatt
Lang livslingd Max. tillaten anvandningstemperatur, 120°C
ej stromsatt
Standarder: Kabeldimensioner 3,0 mm
. IEC 60335-2-96 Deformationsstyrka 600 N
Dragstyrka 120N
Godkannanden: Ledningsisolering FEP
Ytterholje PVDF
@ ( € Skrmnin 100 % tackning, aluminiumfolie,
Intertek 9 0,5 mm? fértennad jordningsledning av koppar
Kallkabel 4 m DTWB 2 x 1 mm?, skdarmad
Min. installationstemperatur -5°C
Bojningsdiam., min. @5cm
IP-klass IPX7
DEVimat™ 150T
Artikelnr Effekt vid 230 V~ Uppvarmd yta Resistans Matt (B x L)
8978070 140F0445 150 W 1,0m? 3530 05x2m 5703466203361
8978071 140F0446 225W 1,5m? 2350 0,5x3m 5703466203378
8978072 140F0447 300 W 2,0m? 176 Q 0,5x4m 5703466203385
8978073 140F0448 375W 2,5m? 141 Q 0,5x5m 5703466203392
8978074 140F0449 450 W 3,0m? 118 Q 0,5x6m 5703466203408
8978075 140F0450 525W 3,5m? 100 Q 05x7m 5703466203415
8978076 140F0451 600 W 4,0 m? 88Q 0,5x8m 5703466203422
8978077 140F0452 750 W 5,0m? 70Q 0,5x10m 5703466203439
SI 8978078 140F0453 900 W 6,0 m? 59Q 0,5x12m 5703466203446
©
@ 8978079 140F0454 1050W 7,0 m? 500 0,5x14m 5703466203453
©
E 89780 80 140F0455 1200W 8,0m? 44 Q) 0,5x16m 5703466203460
]
& 89 780 81 140F0456 1350W 9,0m? 400 0,5x18m 5703466203477
[}
E 8978082 140F0457 1500 W 10,0 m? 35Q 0,5x20m 5703466203484
>
E 8978083 140F0458 1800W 12,0 m? 30Q 0,5x24m 5703466203491
[
=
[*
o
S
=
[}
2
E
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Set DEVImat™ 150T oyEPD’

Set DEVImat™ 150T bestar av samma varmematta som DEVImat™ 150T samt termostaten
DEVIreg™ Touch. Det hér paketet ar en av vara bastsaljare.

Garantitiden for vdrmemattan ar 20 dr och garantitiden for termostaten &r 5 ar.
Se vad forpackningen innehaller i 6versikten langst ned pa sidan.

Set DEVImat™ 150T
Artikelnr Effekt vid 230V~ Uppvarmd yta Resistans Matt (Bx L)

89354 31 140F0816 150 W 1,0m? 353Q 0,5x2m 5703466216507
8935432 140F0817 225W 1,5m? 2350 0,5x3m 5703466216514
89354 34 140F0818 300W 2,0m? 176 Q 0,5x4m 5703466216521
89354 35 140F0819 375W 2,5m? 141 Q 0,5x5m 5703466216538
89354 36 140F0820 450 W 3,0m? 118Q 0,5x6m 5703466216545
8935437 140F0821 525W 3,5m? 100 Q 0,5x7m 5703466216552
89354 38 140F0822 600 W 40m? 88Q 0,5x8m 5703466216569
89354 39 140F0823 750 W 5,0m? 70Q 0,5x10m 5703466216576
8935440 140F0824 900 W 6,0 m? 59Q 0,5x12m 5703466216583
89 354 41 140F0825 1050 W 7,0 m? 50Q 0,5x14m 5703466216590
8935442 140F0826 1200 W 8,0m? 44 Q) 0,5x16m 5703466216606
8935443 140F0827 1350 W 9,0m? 40Q 0,5x18m 5703466216613
8935433 140F0828 1500 W 10,0 m? 350 0,5x20m 5703466240137

DEVImat™ 150T

Flexrér @ 6,7 mm, 2,5 m

Syntetisk spik (10 st)

Termostat DEVIreg™ Touch (140F1071)

Givare (140F1091), NTC 15 kQ, 25°C, 3 m

Tillbehor och reservdelar pa sida 80-92
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DEVicell™

DEViIcell™ &r ett energieffektivt system som ger upp till 20 % extra energibesparing tack vare
integrerad varmeisolering. DEVIcell™ bestar av en isoleringsplatta téckt med aluminium och
fardiga spar som gor det enkelt och snabbt att lagga DEVIflex™ varmekablar. Effekten fran den
heltéckande aluminiumen sékerstéller snabba reaktionstider och en jamn varmefordelning i
det 6versta golvlagret.

DEVicell™ ar ett speciellt system for nya golv som installeras pa alla typer av befintliga golv
eller undergolv. Systemet kan installeras pa befintliga klinkergoly, tragolv eller betonggolv.
Systemet kan anvandas under nastan alla typer av golvytor. Vid "vat”installation maste limmet
och primern vara lampliga fér montering av klinker pa en aluminiumplatta och det maste
bekréftas av leverantdren av fastmaterialen.

DEVicell™-systemet under laminat, tra- eller parkettgolv — DEVIcell™ och DEVIflex™ féar inte
baddas in i betongen eller liknande vata material. Endast torr installation far goras.

DEVIcell™-systemet under klinkergolv — “vat” installation med speciellt kakellim ska anvandas
vid kakelmonteringen. Kakellimmet och primern maste vara lampliga for montering av klinker
pa en aluminiumplatta och bekréftas av leverantdren for den hér tilldimpningen.

ARS
GARANTI Produkt

Typ Varde
Fordelar: Uppbyggnad Polystyren med aluminium
« Robust konstruktion R-varde 0,26 m? K/W
Inget behov av att anvanda Storlek platta 50 x 100 cm
avjamningsmassa Tjocklek 13 mm
Passar med DEVIflex™ Aluminiumtjocklek 0,8 mm
Minskad varmeforlust nedat Isolering 12 mm flamhdammande EPS
Jiamn temperaturfﬁrdelning Deformationsstyrka > 400 kPa vid 10 % tryck

Snabb svarstid med timer Max. arbetstemp. s0c
: : Kabeldtgdng 5 meter per platta
Ljudreducering -3 dB.

Ljudreducering -3dB

Virmedensitet [W/m?]

C-C-avstand [cm] DEVIflex™ 6 | DEViflex™ 10
10 60 W/m? 100 W/m?
20 - 50 W/m?
Artikelnr Antal plattor
89790 46 140F1131* DEVicell™, 2 m? paket 4 plattor 5703466179895
89 790 45 140F1130* DEVicell™, 5 m? paket 10 plattor 5703466179888
- 140F1132* DEVIcell™, 50 m? pall 100 plattor 5703466179901
Tillbehor
E-nr | Artikelnr | Beskrivning | EAN-nr
8979042 18055300 Monteringssats for givare 5703466128893
8979027 19805076 Aluminiumtejp, 38 mm x 50 m, for att garantera kabelkontakt i haligheter 5703466128923
89353 85 15992250 Anslutningsklammor 5703466129340

*Denna produkt innehaller en substans pa kandidatlistan enligt artikel 59 (1,10) av EG-férordning nr 1907/2006 (REACH) och har en koncentration
over 0,1 viktprocent: flamskyddsamnet hexabromocyclododekan. HBCD finns dven pa listan i bilaga 14.

Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92
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DEVIcell™ - installationssteg

Verktyg som behovs:
+ Kniv

. Sticksdg

- Fil

« Limpistol

« Aluminiumtejp

+ Fras

« Installationsguide

1. Kontrollera att underlaget ar 2 . Rita upp en plan dér du kan
jamnt, stadigt och stabilt. placera ut uppvarmt omrade,
Nylagd betong boér torka i 30 kabel, kallkabel, termostat
dagar innan installation. och eventuell kopplingsdosa.

Undvik alla nuvarande och
framtida foremal som &r fasta/
ska fastas i golvet.

3. Skar ut ett spar och fast 4. Installera DEVIcell™-plattorna pa de 5. Skar ut ett hal for anslutningen
kabelrannor och kopplingsdosa. uppvarmda ytorna och, om duvill, 13 varm/kallkabel och golvgivarens
Rengor underlaget och lagg ut en mm gipsplattor pa de icke kabelkanal och fila ned alla vassa
angsparr eller ett fuktskydds- uppvarmda ytorna. Koppla ihop kanter. Fast kanalen i undergolvet
membran (vid behov). plattorna med det medféljande med lim eller skruvar.
kopplingsmaterialet (anslutnings-
klammorna).

6. Kontrollera varmekabelns 7. Kontrollera varmekabelns 8. Installera golvytan vid en

resistans (Ohm) fore installationen. resistans (Ohm). Klistra fast rumstemperatur pa cirka 15 °C.

Installera Deviflex™-varmekabeln. vaggskaran och anslut kallkabeln, Installera en bullerddmpande matta
givaren och termostaten. Kontrollera och golv.

givarens motstand.
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DEVIpipeheat™ 10V3

DEVIpipeheat™ 10 V3 &r en sjdlvbegransande varmekabel som anvands for frostskydd
av ror. Kabelns sjalvbegransande kapacitet sdkerstaller att kabelns utgang kar eller
minskar beroende pa omgivningstemperatur.

En sjalvbegransande kabel kan installeras i och utanfor vattenledningarna. Den ar
lamplig for dricksvatten och vanliga vattenledningar och &r utformad for att installeras
pa rorialla lander och inuti ror i certifierade lander (DK, Fl, SE, NO, RU).
Finns som kabel pa trumma och fardiga langder med kallkabel.

ARS Varje varmekabelskdrm maste vara jordad i enligt med lokala elsdkerhetsregler och ansluten
GARANTI Produkt till en jordfelsbrytare.
Kabeln dr godkand for installation inuti ror.
Anmdrkning: Det dr installatorens ansvar att anvdnda rdtt kallkabel dimensionerad fér
dndamdlet och monteringsuppsdttningar som faststdller tillréicklig mekanisk hdllfasthet,

antdndbarhetsmotstdnd och vattentdthet - och att utforma vdrmeenheten med rdtt effekt for
den specifika applikationen fér att undvika éverhettning av kabeln eller byggmaterial.

srdel Typ Varde
Fordelar: Nominell spanning 230V~
+ Kabel pa trumma Nominell effekt (min.-max.) 10 W/m @ 10 °C (7,5-13,5 W/m vid 10 °C)
- kan kapas till 6nskad langd pa
plats Maz(. tillaten anvandningstemperatur, 65 °C
stromsatt
Fardiga langder Max. tilldten anvandningstemperatur, 65°C
Liten kabelstorlek ej stromsatt
Lagsta installationstemperatur -5°C
Standarder: Max. vattentemperatur (inuti installation av e
. IEC60335-1:2012 vattenror) - ,
Max. vattentryck (inuti installation av b
- |EC60800:2009 vattenrér) 10 bar
. Varmekabeldimensioner 8,75 % 5,15 mm
Godkannanden - i
Ytterholje HDPE + bla PVDF
\(.ATlo’p
< € [ H [ § Minsta skarmningstackning 100% aluminiumfolie
*Kywh® Max. motstand - skyddsflata 36 Q/Km
Bojningsdiam., min. 50 mm (diameter mot insidan av kabeln)
Kallkabel med kontakt 2m,3x0,75 mm?
IP-klass for trumma IP68
IP-klass for fardiga langder IP67
Typer: Trumma
J. Engd Min-max langd I-!pgsta anEaI tilldtna .EffekE EAN-nr
per trumma langder pa trumma | vid 10 °C
8935810 | 98300007 | DEVIpipeheat™ 10 V3, Trumma Tzuorgnr;a' 100m 1 10W/m | 5703466249758
. Trumma,
89358 11 | 98300008 | DEVIpipeheat™ 10 V3, Trumma 300 m 300 m 1 10W/m | 5703466249765
. Trumma,
89358 12 | 98300009 | DEVIpipeheat™ 10 V3, Trumma 1000 m 1000 m 1 10W/m | 5703466249772
8935813 | 98300012 | DEVIpipeheat™ 10 V3, Trumma | , 2P2s til 1-1000 m 1/2 10W/m | 5703466249789
onskad langd
8935816 | 140F0956 | Rorkoppling - - - - 5703466250037

-

é.t"a e-
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GARANTI [Ateig

Typer: Fardiga langder med kontakt

Artikelnr Langd | Effekt vid 10 °C EAN-nr.
8935796 140F0921 2m 20W 5703466249796
8935797 140F0922 4m 40W 5703466249802
8935798 140F0923 6m 60 W 5703466249819
8935799 140F0924 8m 80W 5703466249826
8935800 140F0925 10m 100 W 5703466249833
89358 01 140F0926 12m 120W 5703466249840
8935802 140F0927 14m 140 W 5703466249857
89358 03 140F0928 16 m 160 W 5703466249864
8935804 140F0929 19m 190 W 5703466249871
89358 05 140F0930 22m 220W 5703466249888
89358 06 140F0931 25m 250 W 5703466249895

Maxléngd pa varmekretsen pa ett ror*, med strombrytare med C-karakteristik

DEVIpipeheat™ 10V3

Starttemperatur
10°C 100 m 60
0°C 96 m -
-20°C 77 m -
Uppvarmningseffekt
Effekt av varmekabel installerad och matt pa ett ror.
W/m
40 1 --—-——-—-- el il -
| | | |
35 -~ S =~ -| =——  DEVipipeheat10V3 | |-
| | | | |
30 77—~ I H e e -
| | | | |
25 7 - === === T o= === === [ - - - - - - -
| | | | |
20 4 - - - - - - - - - - _ L [ [ - - - _ -
| |
15 ‘ ‘
|
10 ‘
5
0

0 10 20 30 40 50 60

Pipe temperature (°C)
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DEVlaqua™ 9T - 230V/400V upp till 417 m

DEVlaqua™ 9T ar en ljusbla, rund, serieresistiv, helskdarmad, dubbelledad varmekabel av hog

kvalitet med ett taligt ytterhdlje och med en speciell 34"- och 1"-rérkoppling.

DEVlaqua™ 9T ar en varmekabel framtagen for installation i ror avsedda for att férhindra att

roren fryser (inte for att halla vattnet i réret varmt).

DEVlaqua™ 9T ar utformad med en effekt pa 9 W/m vid 230V, eftersom det har utvarderats till

att ge en bra balans mellan den effekt som behdvs och langvarig anvandning av produkten.

20 - Vdrmekabeln levereras i fardiga langder med en 34"- och 1"-koppling for att skapa en vattentat
x— ingang for varmekabeln i dricksvattenrdr. Den dr utrustad med en UV-stabil kallkabel med

GARANTI Product solida ledare, vilket mojliggor snabb installation med tydlig anslutning.

Vérmekabeln &r godkand for dricksvatten enligt dansk GDV-certifikat.

- Typ Varde
Fordelar: Nominell spénning 230-400V~
Frostskydd pa insidan av vattenrér Uppbvaanad Rund, serieresistiv, 360° skarmad dubbelledare,
GDV-certifikat PPPYg9 med 3%"- och 1"-rorkoppling, en kallkabel
Komplett med kallkabel Effekt 9 W/m vid 230 V~ (Special Order 15W/m)
Brett sortiment upp till 417 m Max. vattentryck 10 Bar
34”- och 1” rérkoppling Max. vattentemperatur 23°C
4"~ -
. Kabeldimensioner @7 mm
Saker och robust )
T P— Deformationsstyrka > 600N
ang livsian
9 g Dragstyrka > 600 N
Standarder' Ledningsisolering XLPE
Ytterholje Ljusbla, MDPE
« IEC 60800:2009
\0::', ”, Skarmnin Aluminiumfolie 100 % tdckning +
Ic dk d S & 9 0,5 mm? fértennad jordningsledning av koppar
odkannandaen: °., ... Kallkabel 2,3m, 3x 1,5 mm? DTCL, UV-bestéindig
[ H [ C € Min. installationstemperatur -5°C
Intertek UATR.089 N f Bojningsdiam., min. @5cm
IP-klass IPX7

DEViaqua™ 9T -230V

Artikelnr Effekt vid 230 V~ Kabellangd Resistans
8977103 140F0000 25W 3m 2116,0Q 5703466201534
8977105 140F0001 45W 5m 11756Q 5703466201541
8977107 140F0002 65W 7m 813,80 5703466201558
8977110 140F0003 0W 10m 587,8Q 5703466201565
8977112 140F0004 110W 12m 4809 Q 5703466201572
8977113 140F0005 135W 15m 391,90 5703466201589
8977115 140F0006 180W 20m 29390 5703466201596
8977118 140F0007 225W 25m 23510 5703466201602
8977120 140F0008 270 W 30m 1959 Q 5703466201619
8977123 140F0009 315W 35m 167,9Q 5703466201626
8977125 140F0010 360 W 40 m 146,9 Q 5703466201633
8977130 140F0011 450 W 50m 1176 Q 5703466201640
8977135 140F0012 540 W 60 m 98,00 5703466201657
8977137 140F0013 630 W 70m 84,00 5703466201664
§ 8977139 140F0014 720 W 80m 73,5Q 5703466201671
* 8977141 140F0015 810W 90 m 653Q 5703466201688
é 8977143 140F0016 900 W 100 m 58,7Q 5703466201695
3 8977145 140F0017 990 W 110m 534Q 5703466201701
% 8977146 140F0018 1080W 120 m 49,00 5703466201718
3 8977147 140F0019 1170W 130 m 452Q 5703466201725
g 8977148 140F0020 1260W 140 m 42,0Q 5703466201732
= 8977149 140F0021 1350W 150 m 3920 5703466201749
§ 8935358 140F0022 1405 W 157 m 37,7Q 5703466249345
% 8935354 140F0023 1510 W 167 m 3510 5703466249352
,é_: 8935355 140F0024 1695 W 187 m 3120 5703466249369
=
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Forts. DEVlaqua™ 9T - 230V

Artikelnr Effekt vid 230 V~ Kabelldngd Resistans
8935356 140F0025 1895 W 210m 279Q 5703466249376
8935357 140F0026 1965 W 219m 26,9 Q 5703466249383
8935360 140F0027 2160 W 240 m 2450 5703466249390

DEVIaqua™ 9T - 400V

Artikelnr Effekt vid 400V~ Kabellangd Resistans
8935361 140F0030 2450 W 272m 653Q 5703466249406
8935362 140F0031 2625 W 290 m 60,9 Q 5703466249413
8935363 140F0032 2940 W 326 m 5440 5703466249420
89353 64 140F0033 3285W 366 m 48,7 Q 5703466249437
89 35365 140F0034 3425W 380 m 46,7 Q 5703466249444
89353 66 140F0035 3760 W 417 m 42,5Q 5703466249451

DEVlaqua™ Special Order "

Artikelnr Kabellangd ENNERY

- 140F9997 max 15 W/m - - 5703466212820
"'Nar du bestaller DEVIaqua™ Special Order, notera att du maste tanka pa vilken typ du behover: 230V eller 400 V, W/m och 6nskad langd.

Mojliga kabelldngder for Special Order med effekt fran 10 W/m till 15 W/m

Referensdata for Special Order

Artikelnr Beskrivning
Berdknad langd, m*
2,7 2,6 2,5 24 2,3 2,2 4,8 4,5 4,3 4,2 4,0 3,9 | 140F0000 | DEVIaqua™ 9T, 230V,3 m 705
4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 39 8,3 79 7,5 7,2 7,0 6,7 | 140F0001 | DEVlaqua™ 9T,230V,5m 235
6,8 6,4 6,2 59 5,7 55 11,7 | 11,2 | 10,7 | 103 9,9 9,6 | 140F0002 | DEVlaqua™ 9T, 230V, 7 m 116

9,5 9,0 8,7 8,3 8,0 7,7 16,5 | 157 | 15,1 14,5 | 139 | 13,5 | 140F0003 | DEVlaqua™ 9T, 230V, 10 m 58,8
11,5 | 110 | 105 | 10,1 9,7 9,4 20,0 | 191 183 | 175 | 169 | 16,3 | 140F0004 | DEVlaqua™ 9T, 230V, 12 m 40,0
142 | 136 | 130 | 125 | 120 | 116 25 24 23 22 21 20 | 140F0005 | DEVlaqua™ 9T, 230V, 15 m 26,1
190 | 18,1 173 | 166 | 160 | 155 33 31 30 29 28 27 | 140F0006 | DEVIaqua™ 9T, 230V, 20 m 14,7
24 23 22 21 20 19 41 39 38 36 35 34 | 140F0007 | DEVlaqua™ 9T, 230V, 25 m 9,40
29 27 26 25 24 23 50 47 45 44 42 41 140F0008 | DEVIaqua™ 9T, 230V, 30 m 6,50
33 32 30 29 28 27 58 55 53 51 49 47 | 140F0009 | DEVlaqua™ 9T, 230V, 35 m 4,80
38 36 35 33 32 31 66 63 60 58 56 54 | 140F0010 | DEVlaqua™ 9T, 230V, 40 m 3,67
47 45 43 42 40 39 83 79 75 72 70 67 | 140F0011 | DEVlaqua™ 9T, 230V, 50 m 2,35
57 54 52 50 48 47 99 94 90 87 84 81 140F0012 | DEVIaqua™ 9T, 230V, 60 m 1,63
66 63 61 58 56 54 115 110 105 101 98 94 | 140F0013 | DEVlaqua™ 9T, 230V, 70 m 1,20
76 72 69 67 64 62 132 126 121 116 112 108 | 140F0014 | DEVlaqua™ 9T, 230V, 80 m 0,918
85 81 78 75 72 70 149 142 136 130 126 121 | 140F0015 | DEVIaqua™ 9T, 230V, 90 m 0,725
95 90 87 83 80 77 165 157 151 145 139 135 | 140F0016 | DEVIaqua™ 9T, 230V, 100 m 0,588
104 100 95 92 88 85 182 173 166 159 154 148 | 140F0017 | DEVIaqua™ 9T, 230V, 110 m 0,485
114 109 104 100 96 93 198 189 181 174 167 162 | 140F0018 | DEVIaqua™ 9T, 230V, 120 m 0,408
123 118 113 108 104 101 214 204 196 188 181 175 | 140F0019 | DEVIaqua™ 9T, 230V, 130 m 0,348
133 127 121 116 112 108 231 220 211 203 195 189 | 140F0020 | DEVIaqua™ 9T, 230V, 140 m 0,300
142 136 130 125 120 116 248 236 226 217 209 202 | 140F0021 | DEVIaqua™ 9T, 230V, 150 m 0,261
148 142 136 130 125 121 258 246 236 226 218 211 | 140F0022 | DEVlaqua™ 9T, 230V, 157 m 0,240
159 151 145 139 134 130 276 263 252 242 233 225 | 140F0023 | DEVIaqua™ 9T, 230V, 167 m 0,210
178 170 162 156 150 145 310 295 283 271 262 253 | 140F0024 | DEVlaqua™ 9T, 230V, 187 m 0,167
199 190 182 175 169 163 347 331 317 304 293 283 | 140F0025 | DEVIaqua™ 9T, 230V, 210 m 0,133
207 198 189 182 175 169 361 344 329 316 305 294 | 140F0026 | DEVlaqua™ 9T, 230V, 219 m 0,123
228 217 208 200 192 186 396 378 362 347 335 323 | 140F0027 | DEVlaqua™ 9T, 230V, 240 m 0,102

*OBS: Vissa kablar har hégre effekt dn vad kallkabeln klarar av, tank darfér pa att inte ha mer &n 10 A fér 1,5 mm? kallkabel och mer n
16 A for 2,5 mm? kallkabel.
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GARANTI Produkt
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Installation Golv/yta

Fordelar:
Snabb och enkel att installera
Flera tillampningsalternativ
Saker och robust
Lang livslangd
UV-stabil

Standarder:
. IEC 60800:2009

Godkannanden:

OCE

Product
is covered

DEVisafe™ 20T - 230V oyEPD’

DEVisafe™ ar en kabel av extremt hog kvalitet som bestar av en 360° helskarmad
dubbelledare och ett taligt ytterholje (UV-stabilt). Den runda profilen och den

taliga konstruktionen garanterar snabb, enkel och séker installation i manga olika
utomhustillampningar: Ingjutning i betong, Idggning i hangrannor, ranndalar och stupror.

Kallkabeln ar en installationskabel med solida ledare, vilket mojliggor snabb installation med
tydlig anslutning.

For att sakerstalla lang livslangd och hog kvalitet, inspekteras alla kablar och testas avseende
resistans och spanning. Dessutom kontrolleras alla material som ingar i kabeln. Detta
innebdr att vi stolt erbjuder var utékade DEVIwarranty™.

OBS! DEVIsafe™ bor inte laggas i direktkontakt med ytor av bitumen.

Typ Varde
Nominell spanning 230V~
Ubpb nad Rund, 360° skarmad dubbelledare,
ppoygg en kallkabel
Effekt 20 W/m
Max. tillaten anvandningstemperatur, o
. 60 °C
stromsatt
Max. tillaten anvandningstemperatur, 90 °C
ej stromsatt
Kabeldimensioner @ 6,9 mm.
Deformationsstyrka >1500N
Dragstyrka > 400 N
Ledningsisolering XLPE
Ytterholje UV-skyddad PVC

100 % tackning, aluminiumfolie,

Skdrmning 0,5 mm? fértennad jordningsledning av koppar
Kallkabel 2,3 m, DTCL, skdrmad
Min. installationstemperatur -5°C
B&jningsdiam., min. @5cm
IP-klass IPX7

Artikelnr Effekt vid 230 V~ Kabellangd BENNERY Kallkabel
8935149 140F1273 125W 6m 430,1Q 3x1,5mm? 5703466224090
8935189 140F1274 250 W 12m 216,5Q 3x1,5mm? 5703466224106
8935190 140F1275 335W 17m 157,3Q 3x1,5mm? 5703466224113
8935191 140F1276 505W 25m 1052 Q 3x1,5mm? 5703466224120
8935192 140F1277 675W 33m 792Q 3x1,5mm? 5703466224137
8935193 140F1278 830W 42 m 63,4Q 3x1,5mm? 5703466224144
8935194 140F1279 1000W 50 m 53,00 3x1,5mm? 5703466224151
8935195 140F1280 1200W 60 m 44,1 Q 3x1,5mm? 5703466224168
8935196 140F1281 1370W 68 m 38,7Q 3x1,5mm? 5703466224175
8935450 140F1199 1545 W 76 m 3220 3x1,5mm? 5703466242940
8935197 140F1282 1700 W 85m 31,20 3x1,5mm? 5703466224182
8935198 140F1283 2040W 10T m 26,1 Q 3x2,5mm? 5703466224199
8935199 140F1284 2360W 118 m 2240 3x2,5mm? 5703466224205
8935200 140F 1285 2685W 135m 19,7Q 3x2,5mm? 5703466224212
8935201 140F1286 3025W 152 m 17,5Q 3x2,5mm? 5703466224229
8935202 140F1287 3385W 170 m 156Q 3x2,5mm? 5703466224236
8935203 140F1288 3895W 194 m 13,6 Q 3x2,5mm? 5703466224243
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Produkt Installation Golv/yta

GARANTI

Fordelar:
Snabb och enkel att installera

Flera olika utomhus-
tillampningar

Saker och robust
Lang livslangd
UV-stabil

DEVIsnow™ 20T -230V
DEVIsnow™ 20T - 400V

Product
is covered

byEPD*

DEViIsnow™ ar en 360° helskdarmad dubbelledare av extremt hog kvalitet med taligt
ytterholje (UV-stabil) och en 2,3 m kallkabel. Den runda profilen och den taliga
konstruktionen garanterar snabb, enkel och sdker installation pa tak, i hangrannor, stupror

och i marken.

Kallkabeln har solida ledare, vilket m&jliggdr snabb installation med tydlig anslutning.

For att sakerstalla lang livslangd och hog kvalitet, inspekteras alla kablar och testas avseende
resistans och spanning. Dessutom kontrolleras alla material som ingar i kabeln. Detta
innebadr att vi stolt erbjuder var utékade DEVIwarranty™.

OBS! DEVIsnow™ bor inte ldggas i direktkontakt med ytor av bitumen.

Typ

Nominell spanning

Uppbyggnad

Effekt

Max. tillaten anvandningstemperatur,
stromsatt

Max. tillaten anvandningstemperatur,
ej stromsatt

230V~/400 V~

Rund, 360° skarmad dubbelledare,
en kallkabel

20 W/m

70°C

90 °C

Standarder:
« IEC 60800:2009

Godkannanden:

Ol € C€

DEVIsnow™ 20T - 230V

Kabeldiameter
Deformationsstyrka
Dragstyrka
Ledningsisolering
Ytterholje
Skarmning

Kallkabel

Min. installationstemperatur

Bojningsdiam., min.

IP-klass

7 mm

>1500N

>450 N

FEP

UV-skyddad PVC

0,5 mm? koppar, 100 % aluminiumfolie

2,3 m, DTCL
-5°C
@5cm
IPX7

Artikelnr Effekt vid 230V~ Resistans Kabellangd Kallkabel
8977700 140F1116 125W 423,20 6m 3x1,5mm? 5703466211908
89777 01 83902100 250w 2116 Q 12m 3x1,5mm? 5703466187456
8977702 140F1117 332w 164,3 Q 17m 3x1,5mm? 5703466211915
8977703 83902101 505 W 104,8Q 25m 3x1,5mm? 5703466187463
89777 04 140F1118 677 W 781 Q 33m 3x1,5mm? 5703466211922
8977705 83902102 855 W 61,9Q 40m 3x1,5mm? 5703466187470
8977706 83902103 1000 W 5290 50m 3x1,5mm? 5703466187487
8977707 83902104 1200 W 44,1Q 60 m 3x1,5mm? 5703466187494
8977708 83902105 1333 W 39,7Q 70m 3x1,5mm? 5703466187500
8977709 83902106 1695 W 3120 85m 3x1,5mm? 5703466187517
8977710 83902107 2060 W 257Q 100 m 3x1,5mm? 5703466187524
89777 11 140F1119 2421TW 219Q 115m 3x1,5mm? 5703466211939
8977712 83902108 2685 W 19,7Q 135m 3x1,5mm? 5703466187531
8977713 83902109 3066 W 17,3Q 150 m 3x2,5mm? 5703466187548
89777 14 83902110 3382 W 15,6 Q 170 m 3x2,5mm? 5703466187555
89777 15 83902111 3875W 13,7Q 195 m 3x2,5mm? 5703466187562
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DEVisnow™ 20T -400V

Artikelnr Effekt vid 400V~ Resistans Kabellangd
8977716 83902112 433 W 369,50 2Tm 5703466187579
8977717 83902113 570 W 280,7Q 30m 5703466187586
8977718 83902114 888 W 180,2Q 43 m 5703466187593
8977719 83902115 1165 W 1373Q 58 m 5703466187609
89777 20 83902116 1463 W 1094 Q 72m 5703466187616
89777 21 83902117 1780 W 89,90 85m 5703466187623
89777 22 83902118 2073 W 772Q 105m 5703466187630
89777 23 83902119 2628 W 60,9 Q 135m 5703466187647
89777 24 83902120 2905 W 5510 150 m 5703466187654
89777 25 83902121 3245W 4930 170 m 5703466187661
89777 26 83902122 4108 W 39,00 205 m 5703466187678

Tillbehor och reservdelar pa sida 80-92
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DEVisnow™ 30T - 230V oyEPD’

DEVisnow™ 30T - 400V

DEViIsnow™ ar en 360° helskarmad dubbelledare av extremt hog kvalitet med taligt

svart ytterholje i PVC (UV-stabil) och en kallkabel. Den runda profilen och den téliga
konstruktionen garanterar snabb, enkel och sdker installation pa tak, i hangrannor, stupror
och i marken.

Kallkabeln har solida ledare, vilket m&jliggdr snabb installation med tydlig anslutning.

For att sakerstalla lang livslangd och hog kvalitet, inspekteras alla kablar och testas avseende
resistans och spanning. Dessutom kontrolleras alla material som ingar i kabeln. Detta
innebdr att vi stolt erbjuder var utékade DEVIwarranty™.

)
A
"

Produkt Installation Golv/yta

GARANTI
OBS! DEVIsnow™ bor inte ldggas i direktkontakt med ytor av bitumen.

. Typ Vérde
Fordelar:

« Snabb och enkel att installera

Nominell spénning 230 -400V~

Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92

. Uppbyggnad 360° skarmad dubbelledare, en kallkabel
Flera olika utomhus-
tillampningar Effekt 30 W/m
Saker och robust Max. tilldten anvandningstemperatur, 60°C
stromsatt
Lang livslangd
Max. tillaten anvandningstemperatur, 90°C
UV-stabil ej stromsatt
Kabeldiameter 7 mm
Standarder: Deformationsstyrka >1500N
« IEC 60800:2009 Dragstyrka >450N
Ledningsisolering FEP
Godkannanden: Ytterhélje UV-skyddad PVC
@ C Skarmning 0,5 mm? koppar, 100 % aluminiumfolie
\ Kallkabel 2,3 m, 10 m eller 30 m, DTCL
Intertek UA.TR.089
Min. installationstemperatur -5°C
Bojningsdiam., min. @5cm
IP-klass IPX7

DEVisnow™ 30T - 230V med kallkabel 2,3 m

Artikelnr

Effekt vid 230V~

Resistans

Kabellangd

Kallkabel

8977976 89846000 300W 176,3Q 10m 2,3m, 3x1,5 mm? 5703466150115
8977977 89846002 400 W 1323 Q 14 m 2,3m, 3x1,5 mm? 5703466150122
8977978 89846004 630 W 84,0 20m 2,3 m, 3x1,5 mm’ 5703466150139
8977979 89846006 830W 63,7Q 27 m 2,3 m, 3x1,5 mm? 5703466150146
89779 80 89846008 1020 W 51,90 34m 2,3m, 3x1,5 mm’ 5703466150153
8977981 89846010 1250 W 4230 40m 2,3m, 3x1,5 mm’ 5703466150160
8977982 89846012 1350 W 3920 45 m 2,3m, 3x1,5mm? 5703466150177
8977983 89846014 1440 W 36,7Q 50 m 2,3m, 3x1,5mm’ 5703466150184
89779 84 89846016 1700 W 31,1Q 55m 2,3m, 3x1,5mm’ 5703466150191
8977985 89846018 1860 W 28,40 63 m 2,3m, 3x1,5mm? 5703466150207
89779 86 89846020 2060 W 25,7Q 70m 2,3m, 3x1,5 mm? 5703466150214
8977987 89846022 2340W 2230 78 m 2,3m, 3x1,5 mm? 5703466150221
8977988 89846024 2420W 2190 85m 2,3m, 3x1,5 mm? 5703466150238
89779 89 89846026 2930W 18,1Q 95m 2,3m, 3x1,5 mm? 5703466150245
8977990 89846028 3290 W 16,1Q 110 m 2,3m,3x2,5mm? 5703466150252
8977991 89846030 3680 W 14,4Q 125m 2,3m, 3x2,5mm? 5703466150269
8977992 89846032 4110W 1290 140 m 2,3m,3x2,5mm? 5703466150276
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DEVIsnow™ 30T - 230V med kallkabel 30 m

Artikelnr Effekt vid 230V~ Resistans Kabelldngd Kallkabel
8935451 140F0635 300W 176,3Q 10m 30 m, 3x1,5 mm? 5703466229392
8935455 140F0636 400 W 13230 14 m 30 m, 3x1,5 mm? 5703466229408
8935456 140F0637 630 W 84,00 20m 30 m, 3x1,5 mm? 5703466229415
8935457 140F0638 830 W 63,7Q 27 m 30 m, 3x1,5 mm’ 5703466229422
8935458 140F0639 1020 W 51,90 34m 30 m, 3x1,5 mm? 5703466229439
8935459 140F0640 1250 W 42,30 40 m 30 m, 3x1,5 mm? 5703466229446
8935460 140F0641 1350 W 3920 45m 30 m, 3x1,5 mm? 5703466229453
8935461 140F0642 1440 W 36,7 Q 50 m 30 m, 3x1,5 mm? 5703466229460
89354 62 140F0643 1700 W 31,1 Q 55m 30 m, 3x1,5 mm? 5703466229477
8935463 140F0644 1860 W 2840 63 m 30 m, 3x1,5 mm? 5703466229484
89354 64 140F0645 2060 W 25,7Q 70m 30 m, 3x1,5 mm? 5703466229491
8935465 140F0646 2340W 22,30 78 m 30 m, 3x1,5 mm’ 5703466229507
89354 66 140F0647 2420W 21,90 85m 30 m, 3x1,5 mm’ 5703466229514
8935467 140F0648 2930W 18,1Q 95m 30 m, 3x1,5 mm’ 5703466229521
8935452 140F0649 3290 W 16,1 Q 110 m 30 m, 3x2,5 mm’ 5703466229538
8935453 140F0650 3680 W 14,4 Q 125m 30 m, 3x2,5 mm’ 5703466229545
8935454 140F0651 4110W 1290 140 m 30 m, 3x2,5 mm’ 5703466229552

DEVIisnow™ 30T - 400 V med kallkabel 10 m

Artikelnr Effekt vid 230V~ Resistans Kabellangd Kallkabel

- 89845996 267 W 599,30 8,5m 10 m, 3x1,5 mm? 5703466187241
8977993 89846050 520w 307,7Q 17,5m 10 m, 3x1,5 mm? 5703466163092
8977994 89846053 1090 W 146,8 Q 350m 10 m, 3x1,5 mm? 5703466163108
8977995 89846056 2160 W 741 Q 70,0 m 10 m, 3x1,5 mm? 5703466163115
8977996 89846060 3225W 49,6 Q 110,0 m 10 m, 3x1,5 mm? 5703466163122
8977997 89846062 4295 W 373Q 1450m 10 m, 3x1,5 mm? 5703466164648
8977998 89846063 4955 W 3230 1700 m 10 m, 3x2,5 mm? 5703466164655
8977999 89846065 5770 W 27,7Q 190,0 m 10 m, 3x2,5 mm? 5703466163139
8978000 89846067 6470 W 24,7 Q 2150m 10 m, 3x2,5 mm? 5703466164662

DEVIsnow™ 30T - 400 V med kallkabel 30 m

Artikelnr

Effekt vid 230V~

Resistans

Kabellangd

Kallkabel

8935470 140F0652 520w 307,7Q 17,5m 30 m, 3x1,5 mm’ 5703466163092
8935474 140F0653 1090 W 146,8 Q 350m 30 m, 3x1,5 mm? 5703466163108
8935475 140F0654 2160 W 74,1 Q 70,0m 30 m, 3x1,5 mm? 5703466163115
8935468 140F0655 3225W 49,6 Q 110,0m 30 m, 3x1,5 mm? 5703466163122
8935469 140F0656 4295 W 373Q 145,0m 30 m, 3x1,5 mm? 5703466164648
8935471 140F0657 4955 W 3230 1700 m 30 m, 3x2,5 mm? 5703466164655
8935472 140F0658 5770 W 27,7Q 190,0 m 30 m, 3x2,5 mm’ 5703466163139
8935473 140F0659 6470 W 24,7 Q) 2150 m 30 m, 3x2,5 mm? 5703466164662

Producerad av Danfoss ©
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DEVIsnow™ 300T - 400 V wEPD

DEVIsnow™ ar en varmematta av extremt hog kvalitet som bestar av en 360° helskdarmad
dubbelledare och ett taligt ytterholje (UV-stabilt). Den runda profilen och den taliga
konstruktionen garanterar snabb, enkel och saker installation i marken.

Kallkabeln har solida ledare, vilket mojliggdr snabb installation med tydlig anslutning.

For att sakerstadlla Iang livslangd och hog kvalitet, inspekteras alla kablar och testas avseende
resistans och spanning. Dessutom kontrolleras alla material som ingdr i kabeln. Detta

oy innebadr att vi stolt erbjuder var utékade DEVIwarranty™.

*_ OBS! Varmemattan DEVIsnow™ &r inte godkand for att installeras pa tak eftersom fastbandet

et inte &r UV-stabilt. Den bér inte heller liggas i direktkontakt med ytor av bitumen.

” Typ Varde
Fordelar: Nominell spanning 400V~
* Snabb och enkel att installera Uppbyggnad Rund, 360° skarmad dubbelledare, en kallkabel
Flera olika utomhus- Effekt 300 W/m?
tillimpningar Max. tillaten anvandningstemperatur, 60°C

Saker och robust UL

Léng ol Z.liﬁétjlrl‘rli';etrt\ anvandningstemperatur, 90 °C
UV-stabil Kabeltjocklek 7 mm
Deformationsstyrka >1500N
Standarder: Dragstyrka > 450N
« |EC60800:2009 Ledningsisolering FEP
Ytterholje PVC

100 % tackning, aluminiumfolie,
0,5 mm’ fértennad jordningsledning av koppar

Godkannanden:

Skarmning

® [ H [ C C € Kallkabel 10 m, DTCL, jordad
intertek UA.TR.089 Min. installationstemperatur -5°C
B&jningsdiam. @5cm
IP-klass IPX7

DEVIsnow™ 300T - 400 V med kallkabel 10 m

Artikelnr Effekt vid 400 V~ Matt (B x L) Resistans Kallkabel

8977959 83902020 520W 05x34m 1,70 m? 308 Q) 3x1,5mm? 5703466157657
8977960 83902023 1050W 0,5x7,0m 3,50 m? 1520 3x1,5mm? 5703466157664
8977961 83902026 1760 W 05x11,8m 5,90 m? 91 Q 3x1,5mm? 5703466157671
8977962 83902029 2285W 0,5x158m 7,90 m? 700 3x1,5mm? 5703466157688
8977963 83902050 700 W 0,75x3,2m 2,40 m? 2290 3x1,5mm? 5703466157695
89779 64 83902053 1050W 0,75x4,8m 3,60 m? 152Q 3x1,5mm? 5703466157701
89779 65 83902056 1750W 0,75x80m 6,00 m? 91 Q 3x1,5mm? 5703466157718
89779 66 83902059 2630W 0,75x11,0m 8,25m? 61Q 3x1,5mm? 5703466157725
8977967 83902062 2890W 0,75x13,0m 9,75 m? 550 3x1,5mm? 5703466157732
8977968 83902065 3625W 0,75x16,0m 12,00 m? 44 Q) 3x1,5mm? 5703466157749

g. 8977969 83902068 4270 W 0,75x194 m 14,55 m? 37Q 3x1,5mm? 5703466157756

8 8977970 83902071 5750W 0,75x254m 19,05 m? 280 3x2,5mm? 5703466157763

§ 8977971 83902073 6300W 0,75x282m 21,15 m? 250 3x2,5mm? 5703466161432

w

4 8977972 83902080 1750 W 1,00x6,0 m 6,0 m? 200 3x1,5mm? 5703466157770

E 8977973 83902083 3675W 1,00x12,0m 12,0 m? 44 Q) 3x1,5mm? 5703466157787

§ 8977974 83902086 4250 W 1,00x 14,8 m 14,8 m? 380 3x1,5mm? 5703466157794

E 8977975 83902089 5840W 1,00x 19,0 m 19,0 m? 27 Q) 3x2,5mm? 5703466157800

(]

=

[*}

o

5

=

[T}

2

E

36 | AF268540774595sv-SE0812

Producerad av Danfoss ©




DEVI

by Danfoss

Producerad av Danfoss ©,




DEVI

¥ Datablad

by Danfoss

Product
is covered

™ ¢
DEVlasphalt™ 30T oyEPD
DEVlasphalt™ &r en kabel av mycket hog kvalitet som bestar av en 360° skarmad
dubbelledare med ett mycket robust ytterhdlje (UV-stabilt) som ar specialkonstruerad for
att baddas in i gjutasfalt eller asfaltsbetong (vagasfalt).

Kallkabeln har solida ledare, vilket mojliggdr snabb installation med tydlig anslutning.

For att sakerstélla Iang livslangd och hog kvalitet, inspekteras alla kablar och testas avseende
resistans och spanning. Dessutom kontrolleras alla material som ingar i kabeln. Detta
innebdr att vi stolt erbjuder var utokade DEVIwarranty™.

o) T
20 *
"—

"—

GAARRASN_H rodukt Installation Golv/yta

” Typ Varde
Fordelar:

Snabb och enkel att installera

Nominell spanning 400V~

Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92

Uppbyggnad

360° skarmad dubbelledare, en kallkabel

Asfaltstillampningar

Mycket robust

Lang livslangd

Effekt

Max. omgivningstemperatur

30 W/m

60 °C, stromsatt

UV-stabil Max. tillaten anvandningstemperatur 90 °C, ej stromsatt

PVC-fri Max. kortsiktig temperatur 240 °C, 15 min

Kabeltjocklek 7 mm

Standarder: Deformationsstyrka >1500N

« IEC 60800:2009 Dragstyrka >300 N

« SS-EN 62395-1:2006 Ledningsisolering FEP

Ytterholje XLPO

Godkannanden: Skarmning 1 mm? fértennad koppar + aluminiumfolie

Kallkabel 10 m DTWK 2 x 2,5 mm?

@ c € Min. installationstemperatur -5°C
Intertek

Bojningsdiam., min. @5cm

IP-klass IPX7

DEVlasphalt™ 30T - 400 V med kallkabel 10 m

Artikelnr Effekt vid 400 V~ Resistans
8979279 83900200 267 W 599,30 8,5m 5703466192856
89792 80 83900201 520 W 307,7Q 17,5m 5703466192863
8979281 83900202 1090 W 146,8 Q 350m 5703466192870
8979282 83900203 2160W 74,1 Q 70,0 m 5703466192887
8979283 83900204 3225W 49,1Q 1100 m 5703466192894
89792 84 83900205 4295W 3730 145,0m 5703466192900
8979285 83900206 4955W 3230 170,0 m 5703466192917
89792 86 83900207 5770 W 27,7 Q 190,0 m 5703466192924
8979287 83900208 6470 W 24,7 Q 2150m 5703466192931
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Installation Golv/yta

Fordelar:
Snabb och enkel att installera
Asfaltstillampningar
Mycket robust
Lang livslangd
Maximalt skydd
UV-stabil
PVC-fri

Standarder:
. IEC 60800:2009
. SS-EN 62395-1:2006

DEVlasphalt™ 300T - 400V

Product
is covered

byEPD*

DEVlasphalt™ &r en varmematta av mycket hog kvalitet som bestar av en 360° skdarmad
dubbelledare med ett mycket robust ytterhélje (UV-stabilt) och en 10 m eller 30 m lang
kallkabel som &r specialkonstruerad for att baddas in i gjutasfalt eller asfaltsbetong

(vagasfalt).

Kallkabeln har solida ledare, vilket m&jliggdr snabb installation med tydlig anslutning.

For att sakerstalla lang livslangd och hog kvalitet, inspekteras alla kablar och testas avseende
resistans och spanning. Dessutom kontrolleras alla material som ingar i kabeln. Detta
innebdr att vi stolt erbjuder var utékade DEVIwarranty™.

Finns i matten: 0,5 m, 0,75 moch 1 m.

Typ

Nominell spanning

Uppbyggnad

Effekt

Max. omgivningstemperatur

Max. tillaten anvandningstemperatur
Max. kortsiktig temperatur
Kabeltjocklek

Deformationsstyrka

Dragstyrka

Ledningsisolering

Ytterholje

Varde

400V~

360° skarmad dubbelledare,
en kallkabel

300 W/m?

60 °C, stromsatt
90 °C, ej stromsatt
240 °C, 15 min

7 mm

>1500N

>300N

FEP

XLPO

Skdarmning 1 mm? fértennad koppar + aluminiumfolie

o Kallkabel 10 m, DTWK 2 x 2,5 mm?
Godkannanden:

Min. installationstemperatur -5°C

® ‘ € Bojningsdiam., min. @5cm

Intertek IP-klass IPX7

Artikelnr Effekt vid 400 V~ Uppvarmd yta Resistans Matt (B x L)
8979262 83900162 520W 1,70 m? 307,7Q 0,5x34m 5703466192689
8979263 83900163 1050W 3,50 m? 152,30 0,5x7,0m 5703466192696
8979264 83900164 1760 W 5,90 m? 90,9 Q 05x11,8m 5703466192702
8979265 83900165 2285W 7,90 m? 70,0Q 0,5x158m 5703466192719
8979266 83900166 700 W 2,40 m? 228,6 Q 0,75x32m 5703466192726
8979267 83900167 1050W 3,60 m? 152,3Q 0,75x4,8m 5703466192733
8979268 83900168 1750 W 6,00 m? 90,9 Q 0,75x8,0m 5703466192740
8979269 83900169 2630W 8,25 m? 60,8 Q 0,75x11,0m 5703466192757
8979270 83900170 2890W 9,75 m? 5540 0,75x13,0m 5703466192764
8979271 83900171 3625W 12,00 m? 441 Q 0,75x16,0m 5703466192771 a.
8979272 83900172 4270 W 14,55 m? 375Q 0,75x194m 5703466192788 2
8979273 83900173 5750w 19,05 m? 27,8Q 0,75x254m 5703466192795 :";
8979274 83900174 6570 W 21,15 m? 24,4 Q 0,75x282m 5703466192801 n‘é-
8979275 83900175 1770 W 6,00 m 90,4 Q 1,00x6,0 m 5703466192818 %
8979276 83900176 3675W 12,00 m? 4350 1,00x12,0m 5703466192825 §
8979277 83900177 4250 W 14,80 m? 376Q 1,00x 14,8 m 5703466192832 _i"
8979278 83900178 5840W 19,00 m? 274Q 1,00x 19,0 m 5703466192849 :g
=
H
[S
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DEVIpipeguard™ 10 LSZH (T),
DEVIpipeguard™ 25 LSZH (T),
DEVIpipeguard™ 33 LSZH (T)

DEVIpipeguard™ LSZH (T) &r en halogenfri sjélvbegransande kabel som framst anvands

for frostskydd av ror. Kabelns sjdlvbegransande funktion ser till att kabelns effekt okar eller
minskar beroende pa omgivningstemperaturen. Kabeln uppratthaller sin funktion dven néar
den kortas av.

Ytterholjet &r mycket motstandskraftigt mot tuffa omgivningsférhdllanden och korrosion,
och det skyddar d&ven mot mekanisk inverkan. Alla sjélvbegransande varmekablar bor styras
via en termostat. Kabeln &r inte godkand fér anvandning i dricksvatten.

ARS
GARANTI [l

Typ Varde

Nominell spanning

Fordelar: 230V AC

« Kan kapas till onskad langd pa
plats

PVC-fri

Nominell effekt:

DEVIpipeguard™ 10 LSZH (T)
DEVIpipeguard™ 25 LSZH (T)
DEVIpipeguard™ 33 LSZH (T)

10W/m @ 10°C
25W/m@ 10 °C
33W/m@ 10 °C

65 °C, stromsatt
85 °C, ej stromsatt

- Halogenfri Hogsta tillatna anvandningstemperatur

Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92

Standarder: Lagsta installationstemperatur -5°C
¢« EN62395-1:2013 Kabeldimensioner 13,6 X 5,8 mm
EN 60754-2: 2014 DEVIpipeguard™ 10 LSZH (T) Bla, TPE
EN 6103-2:2005/A1:2013 DEVIpipeguard™ 25 LSZH (T) Rod, TPE
DEVIpipeguard™ 33 LSZH (T) Gra, TPE

Godkannanden: Skarmning Fortennad kopparflata
Minsta tackning - skyddsflata 70%

[ H [ C c € Max. motstand - skyddsflata 18,2 O/Km
UATR.089 B&jningsdiam., min. 64 mm

IP klass IPX7

DEVIpipeguard™ 10 LSZH (T)

Min-max langd

Effekt, tolerans, min.-

Antal langder tilldten

Artikelnr o
per trumma max. [OF:] trumman, max
8935785 | 98301063 Trumma, 100 m 100 m 9,8-14,7 W/m vid 10 °C 1 5703466249604
8935786 | 98301064 Trumma, 250 m 250 m 9,8-14,7 W/m vid 10 °C 1 5703466249611
8935787 | 98301065 Trumma, 750 m 750-787,5m | 9,8-14,7 W/m vid 10 °C 3 5703466249628
8935788 | 98301071 Kapas till 5nskad lingd 1-787,5m 9,8-14,7 W/m vid 10 °C - 5703466249697
(upp till 787,5 m)

DEVIpipeguard™ 25 LSZH (T)

Artikelnr

Min-max langd
per trumma

Effekt, tolerans, min.-
max.

Antal langder tilldten

pa trumman, max

8935789 | 98301066 Trumma, 100 m 100 m 23,6-32,8 W/m vid 10°C 1 5703466249635

8935790 | 98301067 Trumma, 250 m 250 m 23,6-32,8W/m vid 10°C 1 5703466249642

8935791 | 98301068 Trumma, 750 m 750-787,5m | 23,6-32,8W/m vid 10°C 3 5703466249659

8935792 | 98301072 Kapas till 6nskad lingd 1-787,5m 23,6-32,8W/m vid 10°C - 5703466249703
(upp till 787,5 m)

DEVIpipeguard™ 33 LSZH (T)

Min-max langd

Effekt, tolerans, min.-

Antal langder tilldten

Artikelnr o
per trumma max. pa trumman, max
8935793 98301069 Trumma, 250 m 250m 32,0-39,7 W/mvid 10 °C 1 5703466249666
8935704 | og3oio73 | apastill onskad langd 1-250 m 32,0-39,7W/m vid 10°C - 5703466249710
(upp till 250 m)

Jordfelsbrytare pa 30 mA kravs, max. 500 m sjalvbegréansande varmekabel per jordfelsbrytare
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Maxléngd pa varmekretsen pa ett rér, med strombrytare med C-karakteristik

DEVIpipeguard™ 10 LSZH DEVIpipeguard™ 25 LSZH DEVIpipeguard™ 33 LSZH

42 67 84

0A
10°C| 10 119 191 226 226 226 25 58 93 116 146 146 33 105 120
0°C| 11,7 119 191 226 226 226 | 28,6 58 93 116 146 146 | 37,5 36 58 73 91 117
-10°C| 13,3 110 176 220 226 226 | 32,3 52 84 105 131 146 42 32 51 64 81 103
-20°C| 15 97 156 195 | 226 226 | 35,9 46 74 93 116 146 | 46,5 28 45 57 71 91
-30°C| 16,7 87 140 175 | 219 226 | 39,5 42 67 84 105 134 51 25 41 51 64 82
-40°C| 18,3 80 127 159 199 226 | 43,1 38 61 76 95 122 | 55,5 23 37 47 58 75

Starttemp.

Uppvarmningseffekt

W/m

40 - - e ettt fefetilieetiedios -

|
35 oSl | — DEVIpipeguard™ 33 LSZH (T) L
| —  DEVipipeguard™ 25 LSZH (1)

DEVIpipeguard™ 10 LSZH (T)
L e e e e e

30 4o - - oSN T - -

D e e e e T

L1 e

10

0 10 20 30 40 50 60
Pipe temperature (°C)

Varmekabelns effekt installerad och uppmatt pa ror.

Tillbehor och reservdelar pa sida 80-92
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DEVI EasyConnect

DEVI EasyConnect dr ett system som gor att du kan ansluta de sjdlvbegransande
varmekablarna DEVliceguard™ (T) och DEVIpipeguard™ (T) pa ett snabbt och enkelt satt.

Du kan anvanda EasyConnect bade inomhus och utomhus. Kontakterna ar IP 68-klassade
av VDE och ar CE-markta. Denna trepoliga kontakt har en markspdnning pa 240 Volt och
en markstréom pa 16 A och kan anvandas inom ett temperaturomrade pa -40 till 100 °C.
Den moduldra utformningen gor att kontakterna kan kombineras pa en rad olika satt.
Systemet dr kompatibelt med alla typer av sjdlvbegrénsande DEVIpipeguard™ (T)- och
DEVliceguard™ (T)-kablar.

ARs
GARANTI Produkt

Fordelar: Kopplingssatser

Typ

Nominell spanning, max. 250V~

« Enkel installation

« Hog skyddsklass

Max. strom 16 A

« Hogtemperaturkabel
9 P Max. tilldten omgivningstemperatur 100 °C

Minsta tillatna omgivningstemperatur -40 °C

Standarder:
DIN VDE 0606 T200 Ytterholje termoplast, PA66
DIN SS-EN 61984 (VDE 0627) Skyddsklass IP68
VDE 0110 IEC 60999 Titning NER (nitrilgummi)

Stromkabel 3x2,5mm?

LR Type Approval System Garanti 5 &r

Kopplingsdosa (EC-JB4)
Godkannanden: Typ

Spanning, max. 250V~
SP Max. strom 16 A

Max. tilldten omgivningstemperatur 70°C

Minsta tilldtna omgivningstemperatur -20°C
Ytterholje PS (polystyren)
Skyddsklass IP65

Garanti 5ar

Artikelnr Resistans
8978090 98300870 DEVI EasyConnect EC-1 Anslutningssats till stromforsorjning 5703466214503
8978095 98300875 DEVI EasyConnect EC-2 Anslutningssats till stromférsorjning for tva kablar 5703466214558
8978096 98300876 DEVI EasyConnect EC-3 Anslutningssats till stromférsorjning for tre kablar 5703466214565
8978092 98300872 DEVI EasyConnect EC-ETK Sats med dndavslut 5703466214527
8978093 98300873 DEVI EasyConnect EC-1+ETK Anslutning till stromférsérjning med slutkontakt 5703466214534
8978091 98300871 DEVI EasyConnect EC-T1 Anslutningssats till tva varmekablar 5703466214510
89780 94 98300874 DEVI EasyConnect EC-T2 Sats for varmekabelférgrening - 1 till 2 5703466214541
8978097 98300877 | DEVI EasyConnect EC-JB4 Tc;ptﬂ:iz'gs‘josa foranslutning av fyra varmekablar 5703466214572

Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92
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DEVI EasyConnect

EC-1(98300870).
Anslutningssats till
stromforsorjning

EC-2 (98300875).
Anslutningssats till
stromforsorjning for tva kablar

EC-3 (98300876).
Anslutningssats till
stromforsorjning for tre kablar

varmekabel

stromforsorjning

monteringsvy

varmekabel

stromforsorjning

monteringsvy

varmekabel

ECS
ECF *

stromforsorjning

ECM /

monteringsvy

EC-ETK (98300872).
Sats med andavslut

EC-1 + ETK (98300873).
Anslutning till stromférsorjning
med slutkontakt

EC-T1(98300871).
Anslutningssats till tva virmekablar

andhylsa

varmekabel

andhylsa

ECM
varmekabel

ECF

monteringsvy

ECM
varmekabel

ECF

monteringsvy

EC-T2 (98300874).
Sats for varmekabelforgrening - 1
till 2

ECM

ECS
varmekabel
ECM

&\ ECEM

varmekabel

monteringsvy

[Cxars

EC-JB4 (98300877).
Kopplingsdosa for anslutning av
fyra varmekablar - 1 till 4.

Se teknisk beskrivning fér kopplingsdosa
i tabellen pa sida 46.

Exempel pa DEVI EasyConnect-tillampning

EC-1 +ETK

ECF ECM ETK

ECEM  pcg ECM

ECM

EC-ETK

ECF - eluttag (hona), ECM - stickkontakt (hane), ECEM - stickkontaktskydd (hane),
ECS - fordelningsblock.

Producerad av Danfoss ©
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RS
GARANTI

Fordelar:

« Kan kapas till 6nskad langd pa
plats

PVC-fri

Holje i flourpolymer

Standarder:
. VDEE 0254: 94

Godkannanden:

3

DEVIpipeguard™ 30 Industry,
DEVIpipeguard™ 60 Industry

DEVIpipeguard™ Industry &r en sjdlvbegransande varmekabel som framst anvéands for
frostskydd av rérledningar och for att uppratthalla temperaturen i tillampningar upp till
120 °C (stromsatt kabel) eller 190 °C (ej stromsatt kabel).

Det gar att utfora angrengdring i rérledningar med denna kabel. Vérmeelementet,
isoleringen och holjet i DEVIpipeguard™ Industry ér tillverkade av fluorpolymerer.

Holjet i fluorpolymer ger ett bra skydd mot kemikalier (t ex olja) samt slitage.

Ett temperaturberoende motstandselement mellan tva parallelldragna kopparledare
reglerar och begransar varmekabelns vdrmeavgivning. Denna effektinstéllning sker genom
hela vdarmekabeln, i enlighet med rddande omgivningstemperatur pa platsen.

Om temperaturen stiger minskar kabelns effekt. Denna sjalvbegransning forhindrar att
kabeln dverhettas, aven om den ar tackt. Varmekabeln kan kapas till dnskad langd tack vare
den parallella stromforsorjningen. Detta forenklar planering och installation.

Vi rekommenderar att du installerar en termostat.

Kabeln &r inte godkénd for anvéndning i dricksvatten.

Typ
Nominell spanning

Nominell effekt (min.-max.):
DEVIpipeguard™ 30 Industry
DEVIpipeguard™ 60 Industry

Hogsta tillatna anvandningstemperatur
Temperaturklassificeringen éverensstimmer
med IEC 60079-30

Lagsta installations- och tillslagningstemperatur
Kabeldimensioner

Ytterholje

Minsta tackning — skyddsflata

Max. motstand - skyddsflata

Bojningsdiam., min.

IP klass

Min.-max.-langd

Varde
230V AC (max. 254V AC)

30 W/m vid 10 °C (30-39 W/m vid 10 °C)
60 W/m vid 10 °C (54-72 W/m vid 10 °C)

120 °C, stromsatt
190 °C, ej stromsatt

DEVIpipeguard™ 30 Industry — T3 (max. 200 °C)
DEVIpipeguard™ 60 Industry — T2 (max. 300 °C)

-5°C/-60 °C

11,8 x5,8 mm
R&d, fluorpolymer
70 %

18,2 Q/Km

@ 5 cm (diameter mot insidan av tejpen)

IPX7

Hogsta antal tillatna

AL Sz per trumma langder pa trumma
8935445 | 00109025 | DEVipipeguard™30Industry | Trumma,270 m 270-330 m 1 5703466195673
8935446 | 98300673 | DEVipipeguard™ 30 Industry Kapasl ;:'g%”Skad 1-330m - 5703466197257
8935447 00109027 DEVIpipeguard™ 60 Industry Trumma, 270 m 270-330 m 1 5703466163498
8935448 | 98300674 | DEVIpipeguard™ 60 Industry Kapasl ;:L]Z”Skad 1-330m - 5703466197264

44 | AF268540774595sv-SE0812
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Maxldngd pa varmekretsen pa ett rér, med strombrytare med C-karakteristik

g' DEVIpipeguard™ 30 Industry DEVIpipeguard™ 60 Industry
(<)
]
Vgl
30°C 25,5 65 104 130 133 133 52,4 36 58 73 75 75
20°C 27,7 61 98 122 133 133 56,2 34 55 69 75 75
10°C 30,0 58 92 115 133 133 60,0 32 52 65 75 75
0°C 32,3 54 87 109 133 133 63,8 31 49 61 75 75
-10°C 34,5 52 83 103 129 133 67,6 29 47 58 73 75
-20°C 36,8 49 79 98 123 133 71,4 28 45 56 70 75
-30°C 39,0 47 75 94 117 133 75,2 27 43 53 67 75
Egenskaper for effekt
Varmekabelns effekt installerad och uppmatt pa ror
W/m
80 1~ - - e e -
| | | | | | | | | | |
J_o 04 _ 1] ; ™ Ll
70 | | | —— DEVlIpipeguard™ 30 Industry
| |

60 DEVIpipeguard™ 60 Industry

50

40

30

20

10

[
|
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Pipe temperature (°C)

Tillbehor
Artikelnr Beskrivning
Anslutningssats for Med klamblock fér anslutningen av
DEVIpipeguard 30/60 kallkabel och varmekabel, krympandmuff,
8935402 00109007 | 5703466167397 Industry (PT-30/60)- krympslangar, bitumenpackningar och
varmekablar hylsor.
Anslutningssats for For montering i kopplingsdosa med
DEVIpipeguard 30/60 skruvanslutning. Med kabelgenomféring
8935403 00109026 | 5703466135778 Industry (PT-30/60)- M20 x 1,5 med lasmutter, krympandmuff,
varmekablar krympslangar, bitumenpackning och hylsor. —_—
Polyesterdosa ABSC U . 2 _"‘ =
- 19400167 | 5703435002858 | foér DEVliceguard™ och For sjdlvbegransande kablar (SLC) b=
. - (DEVliceguard, DEVIpipeguard)
DEVIpipeguard 3 o
o
-]
- ]
Med monteringsplatta M20 60 x 60 x T mm - g
8935406 11010410 | 5703435031001 | Isoleringsintroduktion AlSI304; » 2
9 kabelgenomféring U17 M20 x 1,5; » =
kabelgenomféring M25 L 3
- H
g
g
=
Aluminiumtejp, Sjalvhaftande, med tvafargad O ]
8979027 19805076 | 5703435003053 38 mm x 50 m varningsetikett, max. 75 °C = P P
2
F
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DEVliceguard™ 18 (T), pa trumma

DEVliceguard™ ar en sjalvbegransande varmekabel som anvands for att smélta is och sno
pa tak, i hangrannor och stupror.

Kabelns sjélvbegransande funktion ser till att kabelns effekt dkar eller minskar beroende pé
omgivningstemperaturen.

Varmekabeln &r flexibel och enkel att installera eftersom den kan kapas direkt pa
installationsplatsen och monteras direkt pa taket eller i hangrannesystemet.

5 OBS! DEVliceguard™ bér inte ldggas i direktkontakt med ytor av bitumen.

ARs
GARANTI Produkt

” Typ Varde
Fordelar:

Enkel installation

Nominell spanning 230V AC
Nominell effekt 20 W/m vid 0 °C (18 W/m vid 10 °C)

Kan kapas till 6nskad Iangd pa Effekt, tolerans (min.-max.) 19,6-26,3 W/m vid 10 °C

plats
65 °C, stromsatt

UV-skyddad Hogsta tilldtna anvandningstemperatur 85 °C, e stromsatt

Lagsta installationstemperatur -5°C

Standarder: Kabeldimensioner 11,3 % 5,8 mm

« EN62395-1:2013 Ytterholje Svart, UV-skyddad, TPE

Godkannanden: Minsta tackning — skyddsflata 80 %

L& CE

Max. motstand - skyddsflata 14,8 Q/Km

B&jningsdiam., min. @ 3,2 cm (diameter mot insidan av kabeln)

IP klass IPX7

DEVliceguard™ 18 (T), kallkabel ingar ej

Artikelnr Tillaten langd Effekt vid 10 °C
8935429 98300860 DEVliceguard™18, |\ 12 100 m 18W/m 5703466213483
pa trumma
DEVliceguard™ 18 ~10%till +10%
8976010 98300861 o 9 ! Trumma, 250 m (faktisk langd pa 18 W/m 5703466213490
pa trumma i
EVIi = T varje rulle)
89354 30 98300862 DEVliceguard™18, rumma, 750- 18 W/m 5703466213506
pa trumma 787.5m
8935330 98300844 DEVliceguard™18, | Kapas till Snskad 1-787,5m 18W/m 5703466213926
pa trumma langd
Uppbyggnad
Nickelplaterade koppartradar
Stralningstvérbunden halvledande véarmematris
Stralningstvarbunden primar dielektrisk isolering
Fortennad kopparflata
Skarmning +  Holje av olefinplast

Isolering

Sjalvbegransande varmeelement

Koppartradar

Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92
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DEVliceguard™ 18 (T) varmekabel, maxlangd kabel, med strombrytare med C-karakteristik*

DEVliceguard™ 18 (T)

Starttemp.
10°C 18 51 82 103 129 129
0 °Cisvatten 38 38 60 75 94 95
-10°C 43 34 54 68 85 95
-20°C 49 30 50 60 75 95
-30°C 54 27 44 55 69 88
-40 °C 60 25 40 50 62 80

*Maximal ldngd i isvatten eller fér takapplikationer dr 2 ganger ldgre.

Varmekabelns effekt installerad och uppmatt pa ror

W/m
40 1------ e e -
| | | |
35 1-————~— e :————{ —  DEVliceguard™ 18 (T) | |-
| | | | |
307777777777777‘7777777777777‘7777777‘ 777777 B
| | |
,,,,,, s B

[
[

25 - === === tT--—----
[
[

Pipe temperature (°C)

Tillbehor och reservdelar pa sida 80-92
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Fordelar:
Enkel installation

Kan kapas till 6nskad langd pa

plats
Fardiga langder
UV-skyddad

Standarder:
. IEC 60800:2021

Godkannanden:

O« C€
Intertek UA.TR.089

DEVliceguard™ 18 (T) med kallkabel

DEVliceguard™ 18 (T), i fardiga langder

DEVliceguard™ ar en sjalvbegransande varmekabel som anvands for att smélta is och sno

pa tak, i hangrannor och stupror.

Kabelns sjélvbegransande funktion ser till att kabelns effekt dkar eller minskar beroende pé

omgivningstemperaturen.

Varmekabeln ar flexibel och enkel att installera eftersom den kan kapas direkt pa
installationsplatsen och monteras direkt pa taket eller i hdngrannesystemet.

OBS! DEVliceguard™ bor inte ldggas i direktkontakt med ytor av bitumen.

Typ Varde

Nominell spanning
Nominell effekt

Effekt, tolerans (min.-max.)
Hogsta tillatna anvandningstemperatur

Lagsta installationstemperatur
Kabeldimensioner

Ytterholje

Minsta tackning — skyddsflata
Max. motstand - skyddsflata

Kallkabel géller for DEVliceguard™ 18, i fardiga
langder

Bojningsdiam., min.

IP klass

230V AC
20 W/m vid 0 °C (18 W/m vid 10 °C)
19-25W/m vid 10 °C

65 °C, stromsatt
85 °C, ej stromsatt

-5°C
11,3%58=+0,3mm
Svart, UV-skyddad, TPE
80 %

14,8 Q/Km

5m DTCL, 3G 1,5 mm?, skarmad

@ 6,4 cm (diameter mot insidan av kabeln)

IPX7

Artikelnr Effekt vid 10 °C
89760 21 98300835 DEVliceguard™ 18, i fardiga langder 2m 36 W 5703466202678
89760 22 98300836 DEVliceguard™ 18, i fardiga langder 4m 72W 5703466202685
89760 23 98300837 DEVliceguard™ 18, i fardiga langder 6m 108 W 5703466202692
8976024 98300838 DEVliceguard™ 18, i fardiga langder 8m 144 W 5703466202708
89760 25 98300839 DEVliceguard™ 18, i fardiga langder 10m 180 W 5703466202715
89760 26 98300840 DEVliceguard™ 18, i fardiga langder 15m 270 W 5703466202722
8976027 98300841 DEVliceguard™ 18, i fardiga langder 23 m 414 W 5703466202739
89760 28 98300842 DEVliceguard™ 18, i fardiga langder 30m 540 W 5703466202746
89760 29 98300843 DEVliceguard™ 18, i fardiga langder 50m 900 W 5703466202753
Uppbyggnad

Skarmning

Isolering

Nickelplaterade koppartradar
Stralningstvérbunden halvledande véarmematris
Stralningstvarbunden primar dielektrisk isolering

Fortennad kopparflata
Holje av olefinplast

Sjalvbegransande varmeelement

Koppartradar

48 | AF268540774595sv-SE0812
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DEVliceguard™ 18 (T) varmekabel, maxlangd kabel, med strombrytare med C-karakteristik*

DEVliceguard™ 18 (G)

Starttemp.
(°Q)
10°C 18 51 82 103 129 129
0 °Cisvatten 38 38 60 75 94 95
-10°C 43 34 54 68 85 95
-20°C 49 30 50 60 75 95
-30°C 54 27 44 55 69 88
-40 °C 60 25 40 50 62 80

*Maximal ldngd i isvatten eller for takapplikationer dr 2 ganger légre.

Varmekabelns effekt installerad och uppmaitt pa ror

W/m
40 7-———— - e -
| | | |
35 f-————~— e }————{ —  DEVliceguard™ 18 (T) | -
| | | | |
30 - T T [ n
| | | |
25 4 - —————1-—— - - - - - - == === === 4= - — - - - -
|
|
|
|

Tillbehor och reservdelar pa sida 80-92
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DEVIhotwatt™ 55 (B),
DEVIhotwatt™ 70 (B)

DEVIhotwatt™ &r en sjélvbegransande varmekabel som anvédnds for att upprétthalla
temperaturen i varmvattenforsérjning och andra vétskor som maste hélla en viss temperatur.

Kabelns sjalvbegransande funktion ser till att kabelns effekt dkar eller minskar beroende pa
omgivningstemperaturen.

DEVlhotwatt™ garanterar varmvatten i alla kranar och besparingar da ett cirkulerande
rorsystem inte langre behdvs.

ARs
GARANTI RLoCuky For enkel och sdker anslutning av DEVI:s sjdlvbegréansande varmekablar anvands

DEVIconnecto. Kabeln &r inte godkand for anvandning i dricksvatten.

Vi har en termostat som &dr anpassad for just de har kablarna.
For mer info, se sida 66.

Typ Varde

Nominell spanning

Fordelar:

« Kan kapas till onskad langd
pa plats

230V AC

Nominell effekt (min.-max.):

DEVIhotwatt™ 55 9 W/m vid 55 °C (8,5-13,0 W/m vid 55 °C)

Enkel installation DEVIhotwatt™ 70 12 W/m vid 70 °C (11,3-15,2 W/m vid 70 °C)
PVCfri
Ytterholje:
DEVIhotwatt™ 55 Gron, TPE
Standarder: DEVihotwatt™ 70 Rod, TPE

DIN VDE0254:1994-06 80 °C, strémsatt

Ho ill3 a i S
Ogsta tilldtna anvandningstemperatur 100°C, & strémsatt

Godkannanden: o ,
Lagsta installationstemperatur -5°C
C\E < € Kabeldimensioner 11,8 mm X 5,8 mm
1 UATRO89 Minsta tackning - skyddsflata 70 %
Max. motstand - skyddsflata 18,2 Q/Km
B&jningsdiam., min. @5cm
Max. installationslangd 55m
IP klass IPX7

Hogsta antal tilldtna
langder pa trumma

Artikelnr

Min.-max.-langd
per trumma

Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92

8935416 98300958 DEVihotwatt™ 55 Trumma, 100 m 100 m 1 5703466177204
8935419 98300957 DEVihotwatt™ 55 Trumma, 300 m 300m 1 5703435005613
89354 26 98300956 DEVlhotwatt™ 55 | Kapas till 6nskad ldngd Tm 1 5703466193389

Artikelnr

89354 27 98300959 DEVlhotwatt™ 70

300 m, trumma

Min.-max.-langd
per trumma
300 m

Hogsta antal tillatna
langder pa trumma

5703466109151

89354 28 98300964 DEVihotwatt™ 70

Kapas till 6nskad langd

1-300 m

5703466193396

50 | AF268540774595sv-SE0812
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Maxléngd pa varmekretsen pa ett rér, med strombrytare med C-karakteristik

DEVIhotwatt™ 55 DEVIhotwatt™ 70

929

20°C| 12,5 108 173 188 188 188 19,5 146 146 146 146
10°C 13,5 102 164 188 188 188 21 71 113 142 146 146
-10°C 15,5 93 148 185 188 188 24 45 72 90 113 143
-25°C 17 86 138 173 188 188 | 26,3 37 64 80 103 133

Switch on
temperature
Power W/m

Power W/m

DEVIhotwatt™-kabelns virmeavgivningar

W/m 35_””‘( ””””” | I L e L L R

30 ——  DEVIhotwatt™ 70
1 1 1 1 1 1 1 1 ——  DEVIhotwatt™ 55 1
E e e A
15 - |
]O_77777777777777777777777777\777777777 7777777777777777777
l l l l l l l l l l ' l l ! l
| | | | | | | | | | ' | | I |
: : : : : : : : : : : : : ; :
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Uppbyggnad

Nickelplaterade koppartradar
Stralningstvarbunden halvledande varmematris
Strélningstvarbunden primar dielektrisk isolering
Fortennad kopparflata

Skarmning . Holje av olefinplast

Isolering

Sjalvbegransande varmeelement

Koppartradar

TIPS!

DEVIreg™ Hotwater &r en elektronisk,
programmerbar styrenhet med 4
kanaler som ska installeras pa en
DIN-skena.

Las mer om styrenheten pa sida 70.

Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92
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DEVIconnecto

DEVIiconnecto-produkterna ger dig olika I6sningar for enkel och saker anslutning av
DEVI:s sjalvbegransande varmekablar - DEVIhotwatt™ (B).

Det gar snabbt att anvanda DEVIconnecto for att koppla in en varmekrets.

Bor ej anvandas i stupror och rannor ihop med DEVliceguard. De bor installeras pa en
torr plats.

ordelar: Typ Virde

« Besparingar tack vara minskad Nominell spanning, max. 250V~
monteringstid

« Enkel montering ger stor palitlighet JERStely 16 A

. Omgivningstemperatur -25 till +60 °C
Godkannanden:

- VDE/CE Vid forfragan -25 till +85 °C

IP-klass IP 66

Artikelnr Produktnamn Beskrivning
8935393 19808360 DEVIconnecto B-A Anslutning stromforsorjning 5703466103067
8935394 19808361 DEVIconnecto B-C Varmekabelanslutning 5703466103074
8935395 19808362 DEVIconnecto B-E Andavslut 5703466103081
8935396 19808363 DEVIconnecto B-S Anslutning och @ndavslut 5703466103098
8935397 19808364 DEVIconnecto B-T Y-koppling + @ndavslut 5703466103104
8935398 19808365 DEVIconnecto B-TE2 Y-koppling + tva andavslut 5703466103111
8935399 19808366 DEVIconnecto B-TE3 Y-koppling + tre andavslut 5703466103128
8935400 19808367 DEVIconnecto B-X X-koppling + tva dndavslut 5703466103135
8935401 19808390 DEVIconnecto Bracket Faste och sex buntband 5703466125021

Tillbehor och reservdelar pa sida 80-92
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Urvalsschema. DEVIconnecto for virmekablar: DEVIhotwatt™ (B)

Bild

(D O

Benamning

DEVIconnecto B-S

Beskrivning

Varmekabelanslutning med 1,5 m stromkabel (jordad med 1,5
mm? kabel) och dandavslut

(TIIIIE

DEVIconnecto B-C

Delning/férlangning till varmekabel fér anslutning av tva
varmekablar

—IID

.

DEVIconnecto B-T

T-forgrening for varmekablar som en T-koppling for tre
varmekablar och dndavslut

]

WMM%

D B

DEVIconnecto B-TE2

Dubbel véarmekabelanslutning med 1,5 m strémkabel och
andavslut

DEVIconnecto B-TE3

T-forgrening for varmekabel med 1,5 m stromkabel och
andavslut

DEVIconnecto B-X

X-forgrening for fyra varmekabel inkl. andavslut

DEVIconnecto B-A

Varmekabelanslutning med 1,5 m stromkabel utan andavslut

DEVIconnecto B-E

Andavslut for virmekabel

DEVIconnecto Bracket

Faste for installation av DEVIconnecto-anslutning utanfor isoleringen

Installationssteg for DEVIconnecto-systemet

1. Kapa varmekabeln rakt
2.Tryck in vdrmekabeln
3. Vrid tills den sténgs

iﬁﬂl

DEVIconnecto B-C

DEVIconnecto B-TE2

DEVIconnecto B-X

Producerad av Danfoss ©
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DEVImulti™ PVC

DEVImulti™ &r en kabel med fyrledare av hég kvalitet med ett ytterholje i PVC och speciellt
ldmpad for frostskydd i ldanga ror. Kabeln kan dven anvéandas for en rad tillampningar,
exempelvis utomhus i mark, for frostskydd osv.

Kabeln &r utrustad med fyra identiska ledare. Ledarna kan kopplas pa olika satt (parallell-
och/eller seriekoppling), vilket betyder att samma kabel kan ge upp till 11 olika effekter,
beroende pa hur kopplingen utfors.

DEVImulti™ PVC ar mycket flexibel och &r darfor perfekt for utvandig installation pa ror.
Den kan levereras i tre olika versioner med olika resistansvarden.

Kabeln &r inte godkénd for anvdandning i kontakt med dricksvatten.

DEVImulti™ kan anpassas efter specifika projekt, beroende pa spanning, 6nskad effekt,
ldngden pa varmekabeln och ldangden pa kalla ledningar.

Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92

ARs
GARANTI Produkt

Kallkabel ingar ej.

Obs! Installatéren/konstruktéren har det fulla ansvaret att se till att kallkabeln som anvdnds har rtt dimension for indamdlet, att
monteringssatser upprittar en mekanisk styrka, brandtalighet och vattentdthet som dr tillréicklig och att vdarmeenheten konstrueras sa att

den har korrekt effekt for den specifika tillimpningen sa att man undviker att kabeln eller byggmaterial 6verhettas.

Fordelar:

Enkel installation

Typ

Spanning, max.

Varde

Uo/U = 300/500 V~

Uppbyggnad Fyrledare, rund
Flera olika uteffekter Max. tillditen anvandningstemperatur, stromsatt 70°C
Siker och robust N}ax.filléten anvandningstemperatur, 90 °C

ej stromsatt
Léng livslangd Kabeldimension, max. @8 mm
Deformationsstyrka, min. 600 N
Standarder: Dragstyrka, min. 120N
» |IEC60800:1992 Ledningsisolering FEP
o SS-EN 50581:2012 Utfylinadshélje PVC
Ytterholje: DEVImulti™ PVC PVC, rod

Skarmning 1 mm? (16 x 0,286 mm)
Min. installationstemperatur 0°C
Bojningsdiam., min. @6x0,8cm
IP-klass IPX7

Artikelnr Resistans @ pa ledare Bestallningslangd
8935210 89999140 4x2,50/m 0,96 mm ] 1 5703466039359
8935211 89999142 4x0,220 Q/m 0,771 mm O?f/_ 2 OZ)O m 5703466039366
8935212 89999144 4x0,027 Q/m 1,02 mm 5703466039373
Tillbehor

Artikelnr

Beskrivning

DEVicrimp™ monteringssats, Monteringssats for fyrledare DEVImulti,
fyrledare Typ cs-4b sats for tva anslutningar:
8935408 19805712 DEVicrimp™ terminalsats, en kallanslutning och en andmuff eller 5703466003855
fyrledare Typ cs-4/1 tva kalla anslutningar eller tva andmuffar
DEVicrimp™ Monteringssats for fyrledare DEVImulti,
8935407 19805480 monteringssats, fyrledare Typ sats for en anslutning: 5703466003824
cs-4a antingen en kall anslutning eller en andmuff
- . Sjélvhéftande, med tvéfargad
89790 27 19805076 Aluminiumtejp, 38 mm x50 m . . o 5703435003053
varningsetikett, max. 75 °C

54 | AF268540774595sv-SE0812
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Rekommenderad hogsta effekt per meter kabel Kablarnas uppbyggnad
Ytterhdlje
Installatio | Max. effe Kabelskarm . Innerhélje

Ingjuten i betong 30 W/m ] Isolering
Monterad pa plastror under isolering med aluminiumfolie 10W/m Varmeledare
quterad pa metallrér under isolering med aluminium- 20W/m

folie

Monterad i ett stupror 15W/m

Monterad i vattenror (omgiven av vatten) 30 W/m
Gl6m inte termostatregleringen — givare placerad pa/i mediet.
Obs! Plastrér kan smélta om kabeln har fér hg linjar effekt och max. 10 W/m bér —
rekommenderas. L

Ohmvarden och langder for kopplingar 1-11 med olika effekt for fyrledad varmekabel

Koppling 1-10: enfas/tvafas. Koppling 11: trefas (Y-anslutningstyp).

Se till att belastningen fordelas jamnt mellan varmeledarna i sa stor utstrackning som maojligt nér du utformar och valjer kopplingsmetod.
Anslutning till en kabeldnde markt med "T” - @nde for dubbelanslutning.

Anslutning till tva kabeldandar méarkta med “S” - andar for enkelanslutning.

Rx =0,027 Ohm/m Rx =0,22 Ohm/m Rx =2,5Ohm/m

O i o o
30 30 45 30 398

,m
128 3833 222 6667

17 1343 78 | 2335 13,3 23,1 693
. 0,108 20 | 156 | 3130 | 272 | 5443 058 20 55 | 109 | 95 | 1907 o 20 | 163 | 325 | 283 | 566
15 181 | 2711 | 314 | 4714 15 63 950 | 110 | 1651 15 | 18,8 | 282 | 32,7 | 4%
10 | 221 | 2213 | 385 | 3849 10 78 775 | 135 | 1348 10 | 23,0 | 230 | 40,0 | 400
2s 30 | 148 | 4426 | 257 | 7698 30 52 | 1551 | 90 | 2697 30 | 153 | 460 | 26,7 | 800
0081 20 | 181 | 3614 | 314 | 6285 066 20 63 | 1266 | 110 | 2202 Js 20 | 188 | 376 | 32,7 | 653
15 | 209 | 3130 | 363 | 5443 15 73 | 109% | 127 | 1907 15 | 21,7 | 325 | 37,7 | 566
10 | 256 | 2556 | 444 | 4444 10 20 895 | 156 | 1557 10 | 26,6 | 266 | 46,2 | 462
30 | 162 | 4849 | 281 | 8433 30 57 | 1699 | 98 | 2954 30 | 16,8 | 504 | 29,2 | 876
20 | 198 | 3959 | 344 | 6885 20 69 | 1387 | 121 | 2412 20 | 206 | 411 | 358 | 716
0,0675 0,55 6,25
15 | 229 | 3429 | 398 | 5963 15 80 | 1201 | 139 | 2089 15 | 23,8 | 356 | 41,3 | 620
10 | 280 | 2799 | 487 | 4869 10 98 981 | 171 | 1706 10 | 29,1 | 291 | 50,6 | 506
4T 30 | 181 | 5421 | 314 | 9428 30 63 | 1899 | 110 | 3303 30 | 188 | 563 | 32,7 | 980
0,054 20 | 221 | 4426 | 385 | 7698 0 20 78 | 1551 | 135 | 2697 s 20 | 23,0 | 460 | 40,0 | 800
15 | 256 | 3833 | 444 | 6667 15 90 | 1343 | 156 | 2335 15 | 26,6 | 398 | 46,2 | 693
10 313 | 3130 | 544 | 5443 10 110 | 1096 | 191 | 1907 10 32,5 | 325 | 56,6 | 566
5T 30 | 209 | 6260 | 363 |10887 30 73 | 2193 | 127 | 3814 30 | 21,7 | 651 | 37,7 | 1131
0,0405 20 | 256 | 5111 | 444 | 8889 033 20 90 | 1791 | 156 | 3114 - 20 | 26,6 | 531 | 46,2 | 924
15 | 295 | 4426 | 513 | 7698 15 103 | 1551 | 180 | 2697 15 | 30,7 | 460 | 53,3 | 800
10 | 361 | 3614 | 629 | 6285 10 | 127 | 1266 | 220 | 2202 10 | 37,6 | 376 | 653 | 653
6T 30 | 221 | 6640 | 385 | 11547 30 78 | 2326 | 135 | 4045 30 | 23,0 | 690 | 40,0 | 1200
20 | 271 | 5421 | 471 | 9428 20 95 | 1899 | 165 | 3303 20 | 282 | 563 | 49,0 | 980
0,036 0,2933 3,333
15 | 313 | 4695 | 544 | 8165 15 110 | 1645 | 191 | 2860 15 | 32,5 | 488 | 56,6 | 849
10 | 383 | 3833 | 667 | 6667 10 | 134 | 1343 | 234 | 2335 10 | 39,8 | 398 | 69,3 | 693
T 30 | 256 | 7667 | 444 |13333 30 90 | 2686 | 156 | 4671 30 | 26,6 | 797 | 46,2 | 1386
0027 20 | 313 | 6260 | 544 |10887 022 20 | 110 | 2193 | 191 | 3814 25 20 | 325 | 651 | 56,6 | 1131
15 | 361 | 5421 | 629 | 9428 15 127 | 1899 | 220 | 3303 15 | 37,6 | 563 | 653 | 980
10 | 443 | 4426 | 770 | 7698 10 155 | 1551 | 270 | 2697 10 | 46,0 | 460 | 80,0 | 800
85 30 | 361 |10842| 629 |18856 30 127 | 3798 | 220 | 6606 30 38 | 1127 | 65 | 1960
00135 20 | 443 | 8853 | 770 |1539% o 20 155 | 3101 | 270 | 5394 - 20 46 920 80 | 1600
15 | 511 | 7667 | 889 |[13333 15 179 | 2686 | 311 | 4671 15 53 797 92 | 1386
10 | 626 | 6260 | 1089 | 10887 10 | 219 | 2193 | 381 | 3814 10 65 651 | 113 | 1131
25 30 | 443 [13279| 770 |23094 30 155 | 4652 | 270 | 8090 30 46 | 1380 | 80 | 2400
20 | 542 |10842| 943 |18856 20 190 | 3798 | 330 | 6606 20 56 | 1127 | 98 | 1960 a
0,009 0,0733 0,8333 &
- 15 | 626 | 9390 | 1089 | 16330 15 | 219 | 3289 | 381 | 5721 15 65 976 | 113 | 1697 2
10 | 767 | 7667 | 1333 | 13333 10 | 269 | 2686 | 467 | 4671 10 80 797 | 139 | 1386 s
108 30 | 511 |15333| 889 |26667 30 179 | 5372 | 311 | 9342 30 53 | 1593 | 92 | 2771 g
20 | 626 |12520| 1089 |21773 20 | 219 | 4386 | 381 | 7628 20 65 | 1301 | 113 | 2263 o
0,00675 0,055 0,625 5
15 | 723 | 10842 | 1257 | 18856 15 | 253 | 3798 | 440 | 6606 15 75 | 1127 | 131 | 1960 s
— 10 | 885 | 8853 | 1540 | 1539 10 | 310 | 3101 | 539 | 5394 10 92 920 | 160 | 1600 g
R 30 | 256 | 7667 | 444 |13333 30 90 | 2686 | 156 | 4671 30 | 266 | 797 | 46,2 | 1386 ¢
3x0027 1 59 | 313 | 6260 | 544 | 10887 |3%0027| 20 | 110 | 2193 | 191 | 3814 [3X0027| 59 | 325 | 651 | 56,6 | 1131 2
(0,009) (0,009) (0,009) S
Ytyp 15 | 361 | 5421 | 629 | 9428 | 15 127 | 1899 | 220 | 3303 | 'y, 15 | 37,6 | 563 | 653 | 980 8
10 | 443 | 4426 | 770 | 7698 10 | 155 | 1551 | 270 | 2697 10 | 46,0 | 460 | 80,0 | 800 S
* Obs! Vissa kablar har hog effekt. Du maste da vilja ratt storlek pa kallkabeln enligt lokala standarder och regler. §
Tilldt i normalfall inte mer dn 10 A for en kallkabel p& 1,5 mm? och 16 A for en kallkabel pa 2,5 mm?. =
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o CETH
Robust kabel
Mycket hog dragstyrka
Hog deformationsstyrka

Skarmad och IPX7

Standarder:
« NF-C 32-330:2002

Godkannanden:

C€

DEVIsport™

DEVisport™ ar en robust och kostnadseffektiv varmekabel med enkelledare for stora
utomhusinstallationer. Kabeln har en h6g mekanisk hallfasthet bade vad géller dragning och
deformation, vilken gor den perfekt att installera med hjalp av sarskilda kabelplogar.

Varmekabeln med enkelledare garanterar en jamn varmeproduktion och
temperaturfordelning utefter hela kabelns langd.

DEVIsport™ kan anpassas efter specifika projekt, beroende pa spénning, 6nskad effekt,
langden pé varmekabeln och ldngden pa kallkabeln (ingar ej).

Obs! Installatoren/konstruktéren har det fulla ansvaret att se till att kallkabeln
A som anvdinds har rdtt dimension fér dindamadlet, att monteringssatser uppriittar

en mekanisk styrka, brandtdlighet och vattentdthet som dr tillrcicklig och

att vdrmeenheten konstrueras sa att den har korrekt effekt for den specifika

tillimpningen sa att man undviker att kabeln eller byggmaterial verhettas.

Typ

Nominell spanning

Uppbyggnad

Effekt, max

Max. tilldten anvandningstemperatur,
stromsatt

Max. tillaten anvandningstemperatur,
ej stromsatt

Kabeldimensioner
Deformationsstyrka
Dragstyrka
Ledningsisolering

Ytterholje

Kallkabel (ingar ej)

Min. installationstemperatur
Bojningsdiam., min.

IP-klass

Varde

U0/U =300/500 V~

Rund skarmad enkelledare
25 W/m

65 °C

90 °C

@8 mm

2 000N

1500 N

XLPE

MDPE

DSWA + skdarmning, vid anpassad langd
-5°C

@5cm

IPX7

Artikelnr Resistans Skarmning
8935476 84701442 0,040 QO/m 16 x 0,40 mm? koppar 5703466058480
8935477 84701444 0,060 O/m 16 x 0,35 mm” koppar 5703466058497
8935478 84701446 0,085 QO/m 16 x 0,30 mm? koppar 5703466058503
8935479 84701448 0,100 O/m 16 x 0,30 mm? koppar 5703466058510
89354 80 84701450 0,150 Q/m 16 x 0,30 mm? koppar 5703435021552
89 354 81 84701452 0,177 Q/m 16 x 0,30 mm* koppar 5703466058527
89 354 82 84701454 0,255 Q/m 16 x 0,30 mm? koppar 5703435021569
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Tjallossningsforebyggande system

Varmeenheterna som ar installerade precis
under grasrotszonen tillsammans med
temperaturgivare maste styras av en termostat.
Temperaturen i rotzonen bor bibehallas i
intervallet 10-18 °C (temperaturnivan bor
faststallas av en jordbruksingenjor for varje B
enskild plats). Gras

Temperaturhallning for jorden runt grasrotterna
sdkerstaller grastillvaxten och forlanger
anvandningsperioden fér planen med 3-4 Matjord
manader per ar. P varen kommer planen att vara
klar for anvdandning upp till tva manader tidigare
an vanligt. Spelsdsongen kan dven forlangas pa Varmekabel
hosten, da perioden tills graset slutar vaxa kan
forlangas med hjalp av rotuppvdarmning oavsett
det geografiska laget.

Véra varmekablar kan installeras bade nar graset
ldggs ut och nar grdset fornyas. Det senare sker
genom att varmekablar [dggs direkt i marken.
Grasomradet maste vara jamnt och forsett med
[dmplig drénering.

Konstgras

Konstgrds ar en alternativ 16sning till naturgrds
som gor det mojligt att anvanda idrottsplanen
aret runt, under alla vaderférhallanden.

For att halla planen frostfri under vintern kan vara
varmekablar installeras mellan en sa kallad pad
och konstgraset.

Stabiliseringsutfylinad

b= dem b= b= V=M

Tillbehor och reservdelar pa sida 80-92
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Produkt

Fordelar:

« Snabb och enkel installation
» Lag energiforbrukning

« Automatisk aktivering

Standarder:

« SS-EN60335-1 +
SS-EN 60335-2-30

Godkannanden:

q

DEVIfoil™ Mirror

Ett effektivt system som héller speglar helt fria fran imma.

Snabb och enkel installation dar den sjdlvhaftande sidan av varmefolien placeras pa

spegelns baksida.

Lag energiférbukning och automatisk aktivering ndr lampan tands.

Typ

Nominell spanning

Effekt

Max. omgivningstemperatur
IP-klass

Skyddsklass

Langd pa anslutningskabel

Anslutningsmuff

Varde

230V~

200 W/m?

Klass

4x31x

80 °C
IP 44

-0

95cm

39 mm

Artikelnr
8978001 62000000 DEVIfoil™ Mirror 17,5 274 x 358 mm 17,5W 5703466180686
8978002 62000001 DEVIfoil™ Mirror 40 410x 524 mm 40,0 W 5703466180693
8978003 62000002 DEVIfoil™ Mirror 70 708 x 524 mm 70,0 W 5703466180709
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Reglercentraler IP 55 & 65

Reglercentraler for reglering av varmekabelanlaggningar. Fardigbyggda reglercentraler
for reglering av snésmaltningsanlaggningar m.m.

Reglercentralerna ar forberedda for 230 V eller 400 V inkoppling av varmeslingor
(E-nr: 89 792 10, endast 230 V). Reglercentralerna ar forsedda med larm for utlost
jordfelsbrytare samt i de fall da en DEVIreg™ 850 sitter monterad, &ven summalarm
fran denna. Reglercentralerna levereras i tva olika typer:

Typ 1
Med DEVIreg™ 316 for temperaturstyrning, dven + / - funktion vilket medger drift
mellan tva temperaturer. Kompletteras med temperaturgivare.

= Typ 2
. Med DEVIreg™ 850 for styrning av fukt och temperatur for basta ekonomi och
2 kortast mojliga drifttid. Centralen kompletteras med lamplig fukt- och
ITH temperaturgivare. Maximalt fyra givare per kontrollenhet.

GARANTI Reglercentralerna innehaller huvudbrytare, jordfelsbrytare, sékringar for drift

och mandver, kontaktor, reglerenhet typ DEVIreg™, fardigkopplat till plint
och dokumentation.

. Typ Vérde
Fordelar:

« Robust skap i halogenfri plast

Slagtalighet IKO8

Glodtradstest
« Roktonad lucka

ABS 650 °C
« DIN-skena montage Polykarbonat 750 °C
Standarder: Omgivningstemperatur -25°C/+40°C
« UNE-EN 62208 Isolationsmarkspanning 1000V AC/ 1500V AC
« IEC62208:2011 Dubbelisolerad Klass Il
 1SO 4892-2 standard IP-klass IP 55 & 65

Godkannanden:

CESS

Storlek kapsling
BxHXD mm

E-nr ‘ Artikelnr ‘ IP-klass | Antal JFB

140F9000 AUTOMATIKSKAP, 1x16A Devireg 316 1 302x418x151 5703466251256
140F9001 AUTOMATIKSKAP, 3x16A Devireg 316 1 452x418x151 5703466251263
140F9002 AUTOMATIKSKAP, 6x16A Devireg 330 2 602x418x151 5703466251270
140F9003 AUTOMATIKSKAP, 3x10A Devireg 316 1 452x418x151 5703466251287
140F9004 AUTOMATIKSKAP, 3x10A Devireg 850 1 452x418x151 5703466251294
140F9005 AUTOMATIKSKAP, 3x16A Devireg 850 1 452x418x151 5703466251300
140F9006 AUTOMATIKSKAP, 6x10A Devireg 850 2 602x418x151 5703466251317
140F9007 AUTOMATIKSKAP, 6x16A Devireg 850 2 602x418x151 5703466251324
140F9008 AUTOMATIKSKAP, 9x10A Devireg 850 2 552x620x151 5703466251331
140F9009 AUTOMATIKSKAP, 9x16A Devireg 850 3 552x620x151 5703466251348
140F9010 AUTOMATIKSKAP, 3x20A Devireg 850 3 452x418x151 5703466251355
140F9011 AUTOMATIKSKAP, 6x20A Devireg 850 2 602x418x151 5703466251362
140F9012 AUTOMATIKSKAP,12x16A Devireg 850 2 602x836x151 5703466251379
140F9013 AUTOMATIKSKAP, 3x16A Devireg 316 1 452x418x151 5703466251386
140F9014 AUTOMATIKSKAP, 6x16A Devireg 316 2 602x418x151 5703466251393
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Fordelar:

Eco-design-kompatibel Lot 20

Bluetooth-termostat
Installningsguide i appen
Passar i flera 55x55 ramar
Programmerbar veckotimer
Overvakning vid givarfel
PWM-regleringsfunktion
Foérvarmning

App med flera sprak
Genomlysande indikatorer
Snabbt utbytesystem

“Bast i test” avseende design

Standarder:

Radio Equipment Directive

« LVD60730-1,-2-7 and -2-9
« EMCEN 301489-1and-17
 RFEN 300328

DEVIreg™ Basic

Product
is covered

byEPD*

DEVIreg™ Basic dr en intuitiv programmerbar timertermostat for kontroll av golvvarme,
som foljer Eco-design Lot 20 och anvands for att styra elektriska golvvarmeelement.
Termostaten ar avsedd endast for fast installation. Pa grund av den specialdesignade
2-delade konstruktionen passar den i en mangd olika ramar med matten 55 mm x 55
mm. Termostaten har en ratt fér manuell temperaturinstélining, funktioner for aktivering

och intuitiv styrning.

DEVIreg™ Basic ar snabb och intuitiv att installera med hjélp av en inbyggd app-
guide. Den har ett energisparprogram, inklusive en optimal start (férvarmning) som
sakerstaller dnskad temperatur vid rétt tidpunkt och minskar darigenom vésentligt

uppvarmningskostnaderna.

Typ
Driftspanning
Elférbrukning i vanteldge

Rela:
Resistiv last
Induktiv last

Kompatibla givare
Reglering
Frostskydd
Temperaturomrade

Kabelspecifikation, max.
Kultrycktest, temperatur
Fororeningsgrad
Programvaruklass

Reglerenhet
Lagringstemperatur och villkor
Driftstemperatur och villkor
IP-klass

Skyddsklass

Immunitet mot spanninsstorningar
Matt (H/B/D):

Varde

220 V- 240V~ 50/60 Hz
0,2W

16A / 3680W @ 230V
Cos ®=0.3 max. 1A

NTC 15 kQ @ 25°C, 3 m. (standard)

PWM - Pulsbreddsmodulering
4°C-14°C (standrad 5°C)

5°Ctill 35°C

(45°C med breakout) (golv)

Max: 1 x4 mm? or 2 x 2.5 mm?

75°C

2 (hemmabruk)

A

1B

-25°C to 60°C, 90% RH (ej kondenserande)
0°C to 35°C, 90% RH (ej kondenserande)
21

Klass Il - @I

Over Spanning Kategori lll

85 mm x 85 mm x 20-24 mm
(vdggdjup: 22 mm)

Vikt 194 g
Godkdannanden:
N DEVIreg™ Basic
g Artikelnr | Produktnamn |
S . Ecodesign-programmerbar termostat med . []
2 ™ 4
@ 85807 27 140F1160 | DEVIreg™ Basic NTC 15 kQ @ 25°C, 3 m givare | forpackningen 5703466250372
a
5
3 NTC | [o] L[] N
2 NNERNN
[T
o — ~
% NTC15al:C;I;rnnc . :--: T 230V~
2 Tt %o——-— re
‘-: Load
[} max. 16 A
2
E
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Product
is covered

DEVIreg™ Room oyEPD’

£ DEVIreg™ Room &r en intuitiv programmerbar timertermostat for kombinerad, rums-

j Z_a' eller golvvarme, som foljer Eco-design Lot 20 och anvands for att styra elektrisk golv-
varme enligt rumstemperaturen. Termostaten ar avsedd endast for fast installation. Pa
grund av den specialdesignade 2-delade konstruktionen passar den i ett brett utbud
av ramar. Termostaten har en ratt for manuell temperaturinstallning, funktioner for
aktivering och intuitiv styrning.

DEVIreg™ Room &r snabb och intuitiv att installera med hjalp av en inbyggd app-guide.
Den har ett energisparprogram, inklusive en optimal start (férvarmning) som séker-
staller dnskad temperatur, med ett brett utbud av golvsensorer, vid ratt tidpunkt och
minskar darigenom vdsentligt uppvarmningskostnaderna.

ARS

GARANTI Produkt

. Typ Varde
Fordelar: Driftspinning 220 V- 240V~ 50/60 Hz
Eco-design-kompatibel Lot 20 Elférbrukning i vinteldge 02W
Bluetooth-termostat Rela:
I I ey g Resistiv last 16A /3680W @ 230V
959 PP Induktiv last Cos ®=0.3 max. 1A
Passar flera olika ramar Kompatibla givare NTC 15 kQ @ 25°C, 3 m. (standard),
. NTC 2 kQ @ 25°C
Programmerbar veckotimer
“rogramme bar veckotime NTC 6.8 kQ @ 25°C,
Overvakning vid givarfel NTC 10 kQ @ 25°C,
q . NTC 12 kQ @ 25°C,
PWM-regleringsfunktion NTC 33 kQ @ 25°C.
Foérvarmning NTC 47 kQ @ 25°C
App med flera sprak Frostskydd 4°C - 14°C (standard 5°C)
T Temperaturomrade 5°Ctill 35°C
Genomlysande indikatorer (45°C F med break out) (golv)
Snabbt utbytesystem Kabelspecifikation, max. Max: 1 x 4 mm?or 2 x 2.5 mm?
Flera styrlagen Kultrycktest, temperatur 75°C
“Bast i test” avseende design Féroreningsgrad 2 (hemmabruk)
Programvaruklass A
Standarder: Reglerenhet '8
Radio Equipment Directive Lagringstemperatur och villkor -25°Ct0 60°C, 90% RH (ej kondenserande)
LVD 60730-1. -2-7 and -2-9 Driftstemperatur och villkor 0°Cto 35°C, 90% RH (ej kondenserande)
‘ IP-klass 21
« EMCEN 301489-1and-17
Skyddsklass Klass Il - @
- RFEN 300328 Immunitet mot spanninsstérningar Over Spanning Kategori lll
Godkannanden: Matt (H/B/D): 85 mm x 85 mm x 20-24 mm

(vaggdjup: 22mm)

CE [ K& s
&y

DEVIreg™ Room o
o

Arikelnr | Produktnamn ¢ Soor S

- Ecodesign-programmerbar termostat med ___.,_ 3

85807 34 140F1161 DEVireg™ Room NTC 15kQ @ 25°C, 3 m givare i forpackningen 5703466250389 @
o

5

NTC LOAD L LOAD N %

SIS 9SS 2

! a

N o

230V~ =

NTC ;sal:??r% . :- -: T ﬁ

sensor a ;;;:Silbolz :-%: PE :g

S

=2

E
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DEVIreg™ Touch

DEVIreg™ Touch &r en intuitiv, programmerbar timertermostat som anvands for att reglera
elektriska golvvarmeelement. Termostaten ar endast avsedd for fasta installationer, och tack
vare sin specialutformade tvadelade konstruktion &r den kompatibel med manga olika ramar
och givare.

DEVIreg™ Touch gar att stélla in snabbt och intuitivt med hjélp av den inbyggda guiden.

: Den har ett energibesparande program, bla med en optimal start-/stoppfunktion som ger

5 : onskad temperatur vid rétt tillfalle och darigenom minskar uppvarmningskostnaderna.
Den hér termostaten dr en av vara béstséljare.

ARS

GARANTI Produkt

srdel Typ Vérde
Fordelar: Driftspanning 220-240 V-~ 50/60 Hz
Stor tvatums pekskarm Elforbrukning i vantelage max. 0,40 W
Inbyggd installningsguide Rela:
X . ) Resistiv last 16 A/3 680 W vid 230V
Enkla och intuitiva funktioner T i [ Cos ® =03 max. 1 A
Adaptiv PWM-funktion Avkénningsenhet NTC 15 kQ vid 25 °C, 3 m (standard),
) NTC 10 kQ vid 25 °C,
Komp.atlbel med de flesta NTC 6,8 kQ vid 25 °C,
kombiramar NTC 33 kQ vid 25 °C,
Kompatibel med manga NI IZkoel (6
pe ) 94 NTC 47 kQ vid 25 °C
NTC-givare fran andra tillverkare
Reglering PWM - Pulsbreddsmodulering
Valfri kodinstallning Omgivningstemperatur 0till 30 °C
Enkel felsbkning online FI’OStSkydd 5till 9 °C (standard 5 OC)
Begransning av golvtemperatur Max. 20 till 35 °C (45 °C)
Min. 10 till 35 °C (45 °C)
Standarder:
Temperaturomrade > Gl 35 °C (rum)
« SS-EN/IEC 60730-1 (allmént) peratu 5 till 45 °C (golv)
« SS-EN/IEC 60730-2-9 Forvaringstemperatur -20 till 65 °C
(termostater) Kabelspecifikation, max. 1 x4 mm?eller 2 x 2,5 mm?
Kultrycktest, temperatur 75°C
GOdkannanden: Foéroreningsgrad 2 (hemmabruk)
@ [ H [ C C € Reglerenhet 1C
Intertek UA.TR.089 Programvaruklass A
IP-klass 21
Skyddsklass Klass Il - [O]
Matt (H/B/D) 85 x 85 x20-24 mm
(djup iniivaggen: 22 mm)
Vikt 1159

Artikelnr Produktnamn Farg/Typ | Sprak |
8581249 140F1064 DEVireg™ Touch - Pure White Polarvit/Med designram RAL | 15 olika 5703466215135
9010 *1
8581250 140F1071 DEVIreg™ Touch - Polar White Exxact/Med designram RAL 15 olika 5703466225615
9016 *1
8581251 140F1069 DEVIreg™ Touch - Pure Black Svart/Med;joeglsgnram RAL 1531I|ka 5703466225608

*1 — Medféljande sprak: bulgariska, tjeckiska, danska, engelska, estniska, finska, franska, tyska, lettiska, litauiska, norska, polska, rumanska, ryska, slovenska,
slovakiska, svenska och ukrainska.

Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92
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Kopplingsschema

ﬁ\t.Rums-ﬂ givare
-1
5..35%
XXX
5..45°N
NTC woao| L |ono| N
NNENNNN
N (XXXX)
NTC 15 - 2300~

KOhmvid De| 1H! L
25°C o PE @)

Belastning, max. 16 A

. . . = P

Polar White/Exacct Pure Black/Svart Pure White/Polarvit

DEVIreg™ Touch Code Generator

Online pa deviregtouch.devi.com kan du testa
DEVIreg™ Touch-termostaten virtuellt.

Kodgeneratorn hjalper dig aven att kontrollera
dina installningar pa distans eller skapa en
HEXA-kod for dina termostater.

Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92
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ARs

GARANTI il

Fordelar:
WiFi-anslutning
Kan fjarrstyras med DEVIsmart™-
appen

En DEVIreg™ Smart-termostat
kan paras med upp till tio
mobilenheter med hjalp av
DEVIsmart™-appen

Kan kommunicera med tva
mobila enheter samtidigt

Med en DEVIsmart™-app kan
du styra sa manga platser med
sa manga DEVIreg™ Smart-
termostater som du behover

Adaptiv PWM-funktion

Kompatibel med de flesta
kombiramar

Kompatibel med manga
NTC-givare fran andra tillverkare

Standarder:
« SS-EN/IEC 60730-1 (allmint)

o SS-EN/IEC 60730-2-9
(termostater)

« EN 300 328 (WIFI)

Godkannanden:

OfL& C€

DEVireg™ Smart

DEVIreg™ Smart ar en intuitiv programmerbar termostat med timer som kan anslutas till
wifi och DEVIsmart™-appen. Med appen kan du reglera termostaten nar och var som helst.
Termostaten ar endast avsedd for fasta installationer, och tack vare sin specialutformade
tvadelade konstruktion dr den kompatibel med méanga olika ramar och givare.

uppvdrmningskostnaderna.

Typ
Driftspanning
Elférbrukning i vanteldge

resistiv last
induktiv last

Rela:

Avkanningsenhet

Reglering
Omgivningstemperatur
Frostskydd

Begrdnsning av golvtemperatur

Temperaturomrade

Férvaringstemperatur
Kabelspecifikation, max.
Kultrycktest, temperatur
Fororeningsgrad

Reglerenhet

Programvaruklass

Forvantad dataanvandning for wifi
IP-klass

Skyddsklass

Matt (H/B/D)

Vikt

DEVIsmart™-appen

DEVIreg™ Smart installeras snabbt och intuitivt med hjalp av guiden i appen. Den har
en vadringsfunktion och ett energisparprogram med bland annat en optimal start-/
stoppfunktion som ger 6nskad temperatur vid ratt tillfalle och darigenom minskar

Varde
220-240V~ 50/60 Hz
max. 0,40 W

16 A/3 680 W vid 230V
1A (Cos @ =0,3)

NTC 15 kQ vid 25 °C, 3 m (standard),

NTC 6,8 kQ) vid 25 °C, NTC 10 kQ vid 25 °C,
NTC 12 kQ vid 25 °C, NTC 33 kQ vid 25 °C,
NTC 47 kQ vid 25 °C

PWM - Pulsbreddsmodulering
0 till 30 °C
5 till 9 °C (standard 5 °C)

Max. 20 till 35 °C (45 °C)
Min. 10 till 35 °C (45 °C)

5 till 35 °C (rum)
5 till 45 °C (golv)

-20 till 65 °C

1x4 mm?

75°C

2 (hemmabruk)

1C

A

125 kByte/24 h, 3,9 Mb/manad
21

Klass Il -[O]

85 x 85 x 20-24 mm (djup in i vdggen: 22 mm)

127 g

1 app kan styra upp till 100 termostater
10 appar kan anslutas till 1 termostat
2 appar kan styra en termostat samtidigt

| Artikelnr Produktnamn Farg/Typ
8581256 140F1140 DEVireg™ Smart - Polar White Exxact/RAL 9016 5703466239629
8581257 140F1141 DEVIreg™ Smart - Pure White Polarvit/RAL 9010 5703466239636
8581258 140F1143 DEVireg™ Smart - Pure Black Svart/RAL 9005 5703466239650

O

Testa!

Ladda ned
DEVIsmart™-appen

64 | AF268540774595sv-SE0812
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Termostatens kopplingsschema

ﬁf Rums-t° givare

o
5..35°K
XXX
5..45°%
NTC wio| L {i0m0| N
NNENNNN
N (XX)
NTC 15 kOhm -k - 2308~
vid 25 °C £ g ()
|
L e— PE VIR
Belastning,
max. 16 A
T |
DEVI# | DEVI# |
Pure Black/svart Polar White/Exxact Pure White/Polarvit

Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92
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DEVIreg™ Hotwater

DEVIreg™ Hotwater &r en elektronisk, programmerbar styrenhet med 4 kanaler som ska
installeras pa en DIN-skena. Varje kanal kan stéllas in individuellt for att halla varmmvatten
med maojlighet att desinficera manuellt eller enligt schema. Kanalsensorerna kan véljas
mellan 7 olika temperatursensorer inklusive NTC 15 kOhm vid 25 °C. Styrning via Building
Management System (BMS) ar mojlig via Modbus RS485.

e . : - DEVireg™ Hotwater har utvecklats for att ge anvdndaren enkel installation, kontroll ver
sitt varmvattensystem, samt mojlighet att desinficera. Styrenheten tillater upp till fyra

2 kanaler att hantera, var och en kan styra ett separat rérsystem. 2 sensorer maste anvandas

ARs

— for att mata temperaturen for varje kanal.
GARANTI u

. Typ Vérde

Fordelar: Nominell spdnning 110/230V AC, 50-60 Hz
4 oberoende kanaler Strémforbrukning, max. 20V A

» 2styrlagen: Reldbelastning:

a Resistiv last for rela (induktiv, cos(phi) = 0,6):
- Varmvattenunderhall Grans for total strombelastning 32A
- Varmvattenunderhall med C1-NO1, C2-NO2 10 (3,5) A (100 000 cykler)
desinfektion C3-NO3-NC3, C4-NO4-NC4 6 (4) A (100 000 cykler)
. . C8-NO8-NC8 6 (4) A (100 000 cykl
Avandardefinierbar noggrannhet —— L - el
Sensoringangar Analog inputs Al1-AI8
Kompatibel med 7 sensortyper Avkdnningsenhet NTC15k (15 kOhm @ 25 °C) (standard)
Overvakning av sensorfel NTC10k (10 kOhm @ 25 °C)
N k I NTC5k (5 kOhm @ 25 °C)
oggrann temperaturkontro NTC2k (2 kOhm @ 25 °C)
Larmfunktioner NTC100 (100 kOhm @ 25 °C)
A NTC16k (16,7 kOhm @ 100 °C)
Flersprakig meny PT1000 (1000 Ohm @ 0 °C)
Grafisk LCD-skarm Digitala ingangar DI1-DI8, spanningsfria kontakter,
3 /av-inqa

BMS-kontroll ; — pa f'av ingéngar
Anslutningsspecifikation Grupperade skruvstickkontakter
Kabelspecifikation for anslutningsklammor 0,2-2,5 mm?
Standarder‘ Batteri back-up, min. 48 timmar
+ Low Voltage Directive 2014/35/EU POl cen 125 °C
« EMC Directive 2014/30/EU Féroreningsgrad 2 (hemmabruk)
« EN/IEC 60730-1 + EN/IEC 60730-2-9 RNSEVETEIEs 1C
Drifttemperaturer och villkor CE:-20T60 / UL: 0T55, 90% RH icke-kondenserade
Forvaringstemperatur och forhallanden -30T85, 90% RH icke-kondenserande
Godkannanden: IP klass IP40 endast pa frontskyddet
Skyddsklass Klass I - @
@ Immunitet mot 6verspanning Avsedd for overspanningskategori Il
Matt (H/B/D), DIN-matt: 110(122) x 138 x 70 mm, 8 DIN-moduler
Monteringsmetod DIN-skena, uppfyller EN 60715
Vikt, netto 5119
Menysprak: GB,DE,BG,CZ,DK,ES,EE,FI,FR,HR,HU,LT,LV,
NL,NO,PL,PT,RO,RU,SE,SR,SI,SK,TR,UA,CN.
Basstyrenhet Danfoss MCX08M2\
Programvaruklass A

DEVireg™ Hotwater + 2 sensor NTC 15kOhm

E-nr Artikelnr Produktnamn

8935795 140F1133 DEVIreg™ Hotwater | Programmerbar styrenhet med tradsensor NTC 15 kOhm vid 25°C,3 m | 5703466249680

Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92
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Tillbehor
E-nr Artikelnr | Produktnamn | Beskrivning | EAN-nr
8581229 | 140F1091 Givarkabel 3 m, 15 kOhm, Santoprene Tradsensor. 2x0.75 mmZ2. NTC 15 kOhm 5703466209301
8581210 | 140F1098 Givarkabel 10 m, 15 kOhm, PVC vid 25 °C, @5x18 mm, 5703466210734
8935486 | 19121445 |  Givarkabel 40 m, 15 kOhm, Santoprene svart Santoprene (TPV), IP 67 5703466115015
. Tradsensor, 2x0,75 mm? NTC 15 kOhm
8935493 | 140F1092 Utomhusgivare 2,5 m, 15 kOhm, PVC vid 25 °C, @8 mm, vit yttermantel PVC, IP 67 5703466209318
Temperaturgivare i silikon (60-160°C), Silikonsensor, 2,5 m, 2x0,75 mm?,
8935492 | 140F1097 NTC 16,7 kOhm vid 100°C NTC 16,7 kOhm vid 100 °C, IP 65 2703466209707

Kopplingsschema DEVIreg™ Hotwater

re==-=-=-=-==== bl
1 1
Power | forH1 |
110/230V AC 1] s s2! RS485
1 1 (Modbus)
1 1
1 1
L e e e = ] = —_
- | = E S E K sY| @ i A © ~ i alzle
S|= S| = 82 < < 82 < =< < < olg
L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L]
RS485
o L] L] L] L] L] (] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] (] L] L] L] L] L] L] L ] L] L] L]
< o
E:‘: ~-loly ~823m833<32 nla] e oé’:{]:\BSSmggi’
(v]a) o 9] =z [=) v =z o =z 9] =z a =z v =z o v =z a v =z o =z v =z [a} =z v =z (v]a)
H1 H2 H3 H4
Alarm Alarm
NC NO
6(4)A
L N L N L N L N 250V~
10(3,5) A 10(3,5) A 6(4)A 6(4)A
250V~ 250V~ 250V~ 250V~

S - temperature Sensor;
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GARANTI Broduks

Fordelar:

For montering med DIN-skena

Lagtemperaturomrade

Lag elférbrukning i vantelage

Lysdiodsindikator

Standarder:
« SS-EN/IEC 60730-1 (allmént)

o SS-EN/IEC 60730-2-9
(termostater)

Godkannanden:

N & CE

DEVIreg™ 330

DEVIreg™ 330 &r en serie enkla elektroniska termostater som ska installeras i elskap

med en DIN-skena. For métning och reglering av 6nskad temperatur maste antingen

en ledningsgivare (i satsen) eller en extern luftgivare (inomhus/utomhus) anvandas.
Termostaten maste anslutas via en allpolig brytare. Den har en lysdiodsindikator som visar
vanteldagesperioder (gront ljus) och varmeperioder (rétt ljus).

DEVIreg™ 330 har ett reld med tva kontaktpar - NO (normalt 6ppen) och NC (normalt
stangd) — och ska anvandas for varme- och kylsystem. Termostaten kan anvandas i
reglersystem med valfri spanning upp till 250 V.

Serien ar utformad med termostater i tre temperaturintervall.

DEVIreg™ 330 (-10 till +10 °C) anvéands primart for att reglera ett lagre
temperaturintervall, t.ex. av frostskyddsskal. Pa denna termostat finns en knapp for att
justera temperaturen pa en skala fran -10 till +10 °C. Speciell vit ledningsgivare (utomhus)

ingadrien sats.

DEVIreg™ 330 (5 till 45 °C) anvands framst for att reglera lagtemperaturintervall

sasom frostskydd och kylning, golvvarme, heltdckande (direkt) golvvarme, is- och
sndsmaltning pa marken, frostskydd pa tak, frostskydd for ror osv. Termostaten har en
knapp for att justera temperaturen pa en skala fran 5 till 45 °C. Denna typ har ett lage for
temperatursdnkning under ekonomiperioder genom anvéndning av en extern timer.
DEVIreg™ 330 (60 till 160 °C) anvands framst for att uppratthalla hdga temperaturer i

rorvarmesystem. Pa termostaten finns en knapp for att justera temperaturen pa en skala
fran 60 till 160 °C. Speciell ledningsgivare i silikon for hGga temperaturer ingar.

Typ

Driftspanning
Elférbrukning i vanteldge
Resistiv last

Induktiv last
Omgivningstemperatur
Kabelspecifikation, max.
Forvaringstemperatur
IP-klass

Skyddsklass

Matt (H/B/D)

Vikt

Varde

220-240V, 50/60 Hz

Max. 0,25 W

Max. 16 A (3 680 W) vid 230V
Max. 1 A, cos =0,3

-10 till +50 °C

1 x4 mm?eller 2 x 2,5 mm?

-20 till +65 °C
20
Klass Il - [OJ]

85x36x58 mm

839

Tem Tempera-
Artikelnr Produktnamn P Givartyp tursankning | Hysteres
omrade .
nattetid
DEVIreg™ 330 . N Ledningsgivare, 3 m, NTC N N
8581185 | 140F1072 (5 ill 45 °C) 5till 45°C 15 KOhm vid 25 °C 5°C +0,2°C | D330 | 5703466209226
DEVIreg™ 330 . o~ | Ledningsgivare, 3 m, NTC o
8581184 | 140F1070 (~10till +10°C) 10 till +10°C 15 KOhm vid 25 °C +0,2°C D330 | 5703466209219
™ Ledningsgivare, silikon,
8581188 | 140F1073 DEVIreg 3030 60 till 160 °C | 2,5m,NTC 16,7 kOhm vid - +0,4°C D330 | 5703466209233
(60 till 160 C) 100°C

68 | AF268540774595sv-SE0812
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Tillbehor
Artikelnr Produktnamn Beskrivning
8935490 | 140F1095 | Rumsgivare, 426-ram 85 x 85 x30 mm, NTC 15 kOhm vid 25 °C, IP 20 5703466209684
8581202 | 140F1096 | Utomhusgivare IP44 80 x 50 x 35 mm, NTC 15 kOhm vid 25 °C, IP 44 5703466209691
8581229 | 140F1091 | Givarkabel 3 m, 15 kOhm, Santoprene Ledningsgivare, 2 x 0,75 mm?, NTC 15 kOhm vid 5703466209301
25°C, @ 5 mm, ytterhdlje i svart Santoprene (TPV),
8935486 | 19121445 | Givarkabel 40 m, 15 kOhm, Santoprene P67 5703466115015
8935493 | 140F1092 | Utomhusgivare 2,5 m, 15 kOhm, PVC Ledningsgivare, 2 x 0,75 mm?NTC 15 kOhm vid 5703466209318
8581210 | 140F1098 | Utomhusgivare 10 m, 15 kOhm, PVC 25°C, @ 8 mm, ytterholje i vit PVC, IP 67 5703466210734
3935492 | orios | Tempertughorel allon rDEvieq™330 | Ledongsgha 28 mO7S TN sosassasnor

Kopplingsschema

DEVIreg™ 330 (5 till 45 °C)

| Max10A l
1 (kylning)
5 6| 7
| Q'@
: Timer |_| |_|

A<

:Natts'anknin
, g for (5-45

| F

|
I
I
|
I
|
! 7
I
|
I
I
|
I

!
Belastning, ! 11
max16A | <1 !
(uppvérmn- | I ! N
ing) —h L 220-240V~

DEVIreg™ 330 (60 till 160 °C)

DEVI#
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ARS
GARANTI Produkt

Fordelar:

« Nattsankning
Min. temperaturgrans
Justerbar hysteres
DIN-skenféaste
Lag elforbrukning i vantelage
En lang rad tillampningar

Skyddande separering

Standarder:
« SS-EN/IEC 60730-1 (allmint)

o SS-EN/IEC 60730-2-9
(termostater)

Godkannanden:

N & CE

DEVireg™ 316

DEVIreg™ 316 &r en enkel elektronisk termostat med forbattrad funktionalitet som kan installeras i
elskdp med en DIN-skena. Termostaten anvands framst for frostskydd pa tak, i hdngrannor och stupror.
Den kan aven anvandas for att reglera rums- och golvtemperatur, ventilation, kylning eller for att reglera

snosmaltning pa mark, frostskydd i rér och liknande installationer.

Termostatens huvudfunktion ar laget for temperaturomrade - dér bade en 6vre och en undre
temperatur kan stéllas in, och systemets uppvarmning sker inom detta omrade. Detta ldge anvands i
forsta hand for att styra frostskyddssystem pa tak, i hangrannor och stuprér (en extern luftgivare maste

anvéandas utomhus).

Termostaten ar utrustad med tva extra reglage for att justera hysteresen och temperaturvardet, vilket &r
anvandbart for optimering under ekonomiperioder (en extern timer maste anvandas).

Termostaten har ett reld med tva kontaktpar - NO (normalt 6ppen) och NC (normalt stangd) - och den
ska anvanda termostaten for varme- och kylsystem. Termostaten kan anvéandas i reglersystem med valfri

spanning upp till 250 V.

Den ar utformad sa att givarkretsen ar galvaniskt separerad fran hégspanningsdelen.

Typ

Driftspanning
Elforbrukning i vanteldge
Resistiv last

Induktiv last

Hysteres
Omgivningstemperatur
Sankning under ekonomiperioder
Temperaturomrade

Min. temperaturgrans
Reglerenhet
Forvaringstemperatur
IP-klass

Skyddsklass

Matt (H/B/D)

Vikt

Markning

Varde

220-240V~ 50/60 Hz
max. 0,25 W
Max. 16 A, 3 680 W vid 230V

max. 1A, cos9=0,3

0till 6 °C

-10 till +45 °C
0till 8°C

-10 till +50 °C
-10 till +5 °C
1B

-20 till +65 °C
IP 30

Klass Il - [O]
85x52x58 mm
180 g

D316

t°

|
D D] 2 B D] D] ¥ ionmasc
MIN.

220-240V~
N

E-nr | Artikelnr | Produktnamn | Temperaturomrade | Givartyp
8581194 140F1075 DEVireg™ 316 -10 till +50 °C Ledningsgivare, 3 m, NTC 15 kOhm vid 25 °C 5703466209240
Termostatens kopplingsschema MIN.
—
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ARs
GARANTI Produkt

Fordelar:
Strombrytare
Plintar for NO/NC-anslutning
Lysdiodsindikator
Montering direkt pa plana ytor
Lag energianvandning
|

Standarder:
« SS-EN/IEC 60730-1 (allmint)

o SS-EN/IEC 60730-2-9
(termostater)

Godkéinnanden:

Intertek UA TR.089

Artikelnr
140F1080

8581196

DEVIreg™ 610

DEVIreg™ 610 &r en elektronisk termostat med IP-klass 44, lamplig for manga olika &ndamal
béde inomhus och utomhus. Den &r utrustad med en tvapolig brytare och en ledningsgivare

som reglerar 6nskad temperatur.

Termostaten har ett vred for justering av temperaturinstalining pa en skala pa -10 °C till
+50 °C, och en lysdiod som visar aktuellt Idage (uppvdrmning, vanteldge eller fel).

Den &r vattentalig och kan monteras pa alla plana ytor inomhus eller utomhus.

Typ
Driftspanning
Elférbrukning i vénteldage

Rela:
Resistiv last
Induktiv last

Avkanningsenhet
Hysteres
Omagivningstemperatur
Temperaturomrade
Kabelspecifikation, max.
Kultrycktest, temperatur
Fororeningsgrad
Reglerenhet
Forvaringstemperatur
IP-klass

Skyddsklass

Matt (H/B/D)

Vikt

| Produktnamn
DEVIreg™ 610

Varde

Temp.-omrade-10/+50 °C inkl. ledningsgivare

220-240V, 50/60 Hz
max. 0,93 W

Max. 10 A (2 300 W) vid 230V
Max. 1 A, Cos ®=0,3

NTC 15 kOhm vid 25 °C
+0,2°C

-30 till +55 °C

-10 till +50 °C

1x4 mm?eller 2 x 2,5 mm?
75°C

2 (hemmabruk)

1C

-20 till +65 °C
IP 44

Klass Il - [O]

100 x 69,5 x 45 mm
165 g

5703466209257

Termostatens kopplingsschema

VIKTIGT! Om termostaten anvands
for att reglera golvvarmeelement
i anslutning till ett tragolv eller
nagot liknande material maste du
alltid anvanda dig av en
golvgivare. Folj respektive
golvfabrikants anvisningar.

Du far aldrig stélla in en max-
temperatur som dverstiger 35°C
(under trégolv bor temperaturen
ej 6verstiga 27°C).

T[]

-10..+50°C

ol

T -

L | N|N|NO/NC NTC

ANAANANANAY,

L
220-240 V~

1 1

1 1

. E 1| Load

1 max. 10 A

(heating)

J&’ NTC
15 kOhm/25 °C
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DEVIreg™ Multi

DEVIreg™ Multi &r en elektronisk, programmerbar styrenhet med 7 kanaler som ska
installeras pa en DIN-skena och anvandas for att styra elektriska vdarme- och kylsystem.
Varje kanal kan stéllas in individuellt med tre styrningsldgen: temperatursensor,
tidsproportionell kraftreglering utan sensor och tidsperioder med manuell paslagning/
avstangning.

Universella ingangar for analoga kanaler kan valjas med hjélp av mjukvaran, dar man
kan vélja mellan dtta typer av temperatursensorer, déribland NTC 15 kOhm vid 25 °C.
Styrenheten har en grafisk LCD-skdrm, ett optoisolerat seriellt Modbus RS-485-granssnitt
ot och en stromforsorjning pa 110/230 VAC.

GARANTI Produkt DEVIreg™ Multi har nagra specialfunktioner som kan programmeras for varje kanal:
relastatus — 6ppen eller sluten for laget "Varme On’, aktivering eller inaktivering av kanal,
alarm vid sensorfel, alarm vid min- och maxtemperatur, 6vervakning av kabelfel, reldtest,
kanal pa/av, kalkylator for reldcykler m.m.

Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92

Typ
Nominell spanning

Fordelar:

« 7 oberoende kanaler Stromférbrukning, max.

« 3styrlagen
Grans for total strombelastning
C1-NO1, C2-NO2

C5-NO5, C6-NO6

C3-NO3-NC3, C4-NO4-NC4
C7-NO7-NC7, C8-NO8-NC8

Sensoringangar

- med temperaturgivare

- tidsproportionell kraftreglering
- manuellt pa/av

Varme- eller kylreglering
Kompatibel med 8 sensortyper Avkénningsenhet
Noggrann temperaturkontroll

Larmfunktioner

Overvakning av sensorfel

Flersprakig meny
Grafisk LCD-skarm
BMS-kontroll

Matt: 8 DIN-moduler Overvakning av sensorfel

Digitala ingangar
Standarder:

+ Low Voltage Directive 2014/35/EU

Anslutningsspecifikation

Kabelspecifikation for anslutningsklammor
. EMC Directive 2014/30/EU Batteri back-up, min.

Kultryckstest
« EN/IEC 60730-1 + EN/IEC 60730-2-0 [EAAMICEEIES

Typ av styrenhet

Drifttemperaturer och villkor
Forvaringstemperatur och forhallanden
IP klass

Skyddsklass

Immunitet mot 6verspanning

Matt (H/B/D), DIN-matt:

Monteringsmetod

Godkannanden:

CEHl ®

Vikt, netto
Menysprak:
Basstyrenhet

Programvaruklass

Resistiv last for rela (induktiv, cos(phi) = 0,6):

Se fullstandig 6versikt pa kopplingsscheman i litteratur: AN335045092882sv-SE0101

Varde
110/230V AC, 50-60 Hz
20VA

32A

10 (3,5) A (100 000 cykler)
6 (4) A (100 000 cykler)

6 (4) A (100 000 cykler)

6 (4) A (100 000 cykler)

Analoga ingangar Al1-Al8

Val av ansluten sensortyp gors i mjukvaran for de
analoga ingangarna Al1-Al7, och det gar att vélja
mellan féljande:

NTC15k (15 kOhm @ 25 °C)

NTC10k (10 kOhm @ 25 °C)

NTC5k (5 kOhm @ 25 °C)

NTC2k (2 kOhm @ 25 °C)

NTC100 (100 kOhm @ 25 °C)

NTC16k (16,7 kOhm @ 100 °C)

PT1000 (1000 Ohm @ 0 °C)

Ni100 (100 Ohm @ 0 °C)

Bortkopplad eller kortsluten sensor

DI1-DI8, spanningsfria kontakter, pa/av-ingangar

Grupperade skruvstickkontakter,
gangstigning 5 mm

0,2-2,5 mm?

48 timmar

125 °C enligt IEC 60730-1

2 (hemmabruk)

1C

CE:-20T60 / UL: 0T55, 90% RH icke-kondenserande
-30T85, 90% RH icke-kondenserande
IP40 endast pa frontskyddet

Klass Il - @

Avsedd for verspanningskategori Il
110(122) x 138 x 70 mm, 8 DIN-moduler
DIN-skena, uppfyller EN 60715

5119

21 olika sprak, bla svenska

Danfoss MCX08M2, artikelnr 080G0307
A
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Set DEVIreg™ Multi + 1 sensor NTC 15kOhm

E-nr

| Artikelnr |

Produktnamn |

8935381 ‘ 140F1139 ‘ DEVireg™ Multi ‘ Programmerbar styrenhet med tradsensor NTC 15 kOhm vid 25 °C, 3 m 5703466248560
Tillbehor
| Artikelnr | Produktnamn Beskrivning
8935490 140F1095 Rumsgivare, 426-ram 85 x 85 x 30 mm, NTC 15 kOhm vid 25 °C, IP 20 5703466209684
8581202 140F1096 Utomhusgivare IP44 80 x 50 x 35 mm, NTC 15 kOhm vid 25 °C, IP 44 5703466209691
8581229 140F1091 Givarkabel 3 m, 15 kOhm, Santoprene Tradsensor, 2x0,75 mm? NTC 15 kOhm 5703466209301
. vid 25 °C, @5x18 mm,
8935486 | 19121445 | Givarkabel 40 m, 15 kOhm, Santoprene svart Santoprene (TPV), IP 67 5703466115015
8935493 140F1092 Utomhusgivare 2,5 m, 15 kOhm, PVC Tradsensor, 2x0,75 mm?, NTC 15 kOhm 5703466209318
. vid 25 °C, @8 mm,
8581210 | 140F1098 Givarkabel 10 m, 15 kOhm, PVC vit yttermantel PVC, IP 67 5703466210734
Temperaturgivare i silikon (60-160°C), Silikonsensor, 2,5 m, 2x0,75 mm?,
8935492 140F1097 NTC 16,7 kOhm vid 100°C NTC 16,7 kOhm vid 100 °C, IP 65 5703466209707
- 084N3209 Givare EKS 221 NTC 10K 8,5m kabel 5702428171960
Tradsensor, NTC 10 kOhm vid 25 °C, @6x15 mm, IP 67
- 084N3210 Givare EKS 221 NTC 10K 3,5m kabel 5702428171960
- 084N1221 Givare EKS 211 NTC 5000 Tradsensor, 3,5 m kabel, NTC 5 kOhm vid 25°C, @8x30 | 748099431
mm, IP 67
- 08426039 Givare MBT 153-2200-0350 Tradsensor, 3,5 m kabel, PT 1000 kOhm vid 25°C, | 57547315143
@5,7x40 mm, IP 67
- 080G0180 ACCCNX Connectors MCX-08M Skruvanslutningar for MCX-08M 5702423284696

Kopplingsschema DEVIreg™ Multi

S - temperatursensor
CMR - strémdvervakningsreld

Power
110/230V AC s1 s2 s3 sa S5 s6 s7 RS485
(Modbus)
~ =z =] - s [ o =7 @ 3 B 2 z ala|2
S|= g|= 8; < < 82 < = = o3
L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L]
Channel #1 Channel #2 Channel #3 Channel #4 Channel #5 Channel #6 Channel #7 Alarm RS485
L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] . L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] . L] L] L] L] L] L]
B2zl [clelzl Islelzlelslelzlelzlalal 1ol8lel |=l8lslelslelzlc]s]8]|EE
ool o z o o z o z o z o z o z o o 4 o o z o z [*] z o z [*] Z |oo
I ! ! ! i ! ! i i
V! 1 1 1 ! 1 1 ! 1
1 1 |
Pt et T T S v i e s e
r |—1 r |—1 r |—1 r |—1 r I—ﬂ r |—1 r I— Betee |
AN RN A N R R A N RN A AR A NANR A N R A NE ;
| CMR #1 Il CMR #2 1 CMR #3 Il CMR #4 Il CMR #5 I | CMR #6 I | CMR #7 Il I :
—_ —_— —_— — L— — [ I DR I T L4 i
| 1
PRSI D S
v vYyy
v v v v v v v Alarm Alarm
L N L N L N L N L N L N L N NC NO
1035 A 10(35) A 6(4)A 6(4) A 6(4) A 6(4)A 6(4) A 6(4) A

250V~ 250V~

Allméant kopplingsschema MCX08M2-styrenhet

.
I .

NTC, PHI000, ON/OFF,
01 v, 05, 0710,
0720 mA, 4720 mA

DIGITAL INPUT 1.8

BEO00E0)

ANALOG INPUT 1.4

MCX08M2 - TOP

ANALOG INPUT 5.8

250V~ 250V~

POWER
SUPPLY.

DIGITAL OUTPUT 12 DIGITAL OUTPUT 3.4

DIGITAL OUTPUT 7-8

DIGITAL OUTPUT 5.6

(o2

MCX08M2 - BOTTOM
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ARS

GARANTI Produkt

Fordelar:

« Enkel zon, kombinationszoner

eller dubbla zoner

Upp till fyra givare

Fukt- och temperaturavkanning

Sjalvdiagnostikprogram

Justering av sakerhetsniva

Larmfunktion

Standarder:

« SS-EN/IEC 60730-1 (allmént)

o SS-EN/IEC 60730-2-9
(termostater)

Godkannanden:

o€ €

Intertek UA.TR.089

Artikelnr ‘

140F1085

Produktn

DEVireg™ 850 IV med

PSU-enhet

DEVIreg™ 850 IV

DEVIreg™ 850 version IV dr en avancerad termostat med LCD-skdrm som anvénds for
mark- eller taktillampningar utomhus. Givarna ger information om bade fuktighetsniva och
temperatur, vilket resulterar i optimal kontroll dver varmesystemet.

DEVIreg™ 850 IV kan hantera upp till tvd oberoende omraden i ndgon av féljande kombinationer:
+  Ett system for tak- eller marktillampning (1 system, 1-4 givare).
+  Kombisystem: Ett marksystem och ett taksystem (2 system, totalt 2-4 givare, min. 1 givare

per system).

+ Dubbelsystem: antingen tva taksystem eller tvd marksystem (2 system, totalt 2-4 givare,

min. 1 givare per system).

| dubbelsystemet/kombisystemet ar det mgjligt att prioritera en av zonerna, tex om endast

en begransad effekt ar tillganglig.

Typ

Driftspanning:
PSU 24 VDC
DEVIreg™ 850 IV

Stromforbrukning, max.:
DEVIreg™ 850 IV
Takgivare
Markgivare

Resistiv last for rela, max.:
System A-/B-reld
Larmrela
Induktiv last for vardera rela, max.

Avkanningsenhet

Kabelspecifikation for plintar, max.

Kultrycktest, temperatur
Fororeningsgrad
Reglerenhet
Forvaringstemperatur
IP-klass

Skyddsklass

Matt (H/B/D):
PSU 24 VDC
DEVIreg™ 850 IV

Monteringsmetod

Vikt

Versioner (sprak)

Utan givare, latinska sprak

Varde

180-250 VAC, 50-60 Hz/ 24 VDC
24VDC £10 %

3W
8 W (vardera)
13 W (vardera)

15 A (3450W) vid 230V
2 Avid 230V
1 A vid 230V, effektfaktor 0,3

DEVIbus™-ansluten fuktighetsgivare

1 x4 mm?eller 2 x 2,5 mm?
75 °C
2 (hemmabruk)

1C

-20 till +65 °C
IP 20

Klass Il -[O]

85x73x53mm
85x 105 x53 mm

DIN-skena
7209

GB, CZ, DE, DK, ES, EST, FI, FR, HR, HU, LT, LV,

Storlek, mm

85x105x53

NL, NO, PL, SCG, SE, SI, SK, TR.

Omgivnings-

temperatur

-10till +50°C | 5703466209264

DEVIreg™ 850 IV med
PSU-enhet

Takgivare

Markgivare

Givarroér och muff

74 | AF268540774595sv-SE0812
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Tillbehor

Omgivnings-
temperatur

Artikelnr Produktnamn Storlek, mm

For DEVIreg™ 850, med givarror,

8979260 | 140F1086 Takgivare 15x24x216 | -501ill +70°C | 5703466209271
kabel - 15 m

- 140F1087 Markgivare, 2 st. For DEVIreg™ 850, med givarror, | gy o3, 95 | 30+ill470°C | 5703466209288
kabel - 15 m

8979259 | 140F1088 Markgivare For DEVIreg™ 850, kabel - 15m |  @93x98 | -30till +70°C | 5703466209714

8979261 140F1089 Stromforsorjningsenhet PSU-STEP3-PS/IAC/24DC/2,5/PT 85x73x53 | -10till+40°C | 5703466209721

Installationsror for markgivare
DEVIreg™ 850

8935487 19119977 Givarror och muff ?93x98 -30till+70°C | 5703466208359

Kopplingsschema DEVIreg™ 850 IV

DEVIbus™ sensors

— L_white
S | _white
c red !
& [Black ' : :
—1_white ! I 1 |
S [_white
c red
B&
DCsupply ol @
+ |- -1+ -] +
+]- 13)14]15]16]17]18
24V
Gl DEVireg™ 850 IV
PSU
25A

200§

o ) |
| 12D 45K 7] s
| 1 T 11 T1

180...250 V~ ALARM System A System B
2A250V~ 15A 250V~ 15A 250V~

Systemkonfigurationer
Zonindelning sparar energi

Med DEVIreg™ 850 kan du dela upp omradet i tva zoner, t.ex. norr- och soderlage. Pa sa vis kan du spara energi da zonen i soderldge snabbare blir
is- och snofri tack vare solskenet.

A) A)

Kombinationssystem — en zon for tak Tva zonsystem for tak (system A och B) Tva zonsystem for mark (system A och B)
(system A), en zon for mark (system B)

Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92
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Elektroniska termostater for inomhustillampningar

DEVIreg™ Basic DEVIreg™ Room DEVireg™ Touch DEVIreg™ Smart

Anvindningsomrade Golvvirme Golvvirme Golvvirme Golvvirme
Resistiv, max. vid 230V ¢ 6501 w) 6 6501 w) G 630, W) ¢ 6501 w)
Givartyp Golv Rum + golv Rum + golv Rum + golv
Temperstromade | 35 e i o
Regleingstyp pide pide rurtde puids
Displaytyp - - Pekskirm Pekskirm
Wifi + app Bluetooth + app Bluetooth + app Wifi Wifi + app
:::;ZLlieggrndirektivet Ja Ja Ja Ja
Overuing . . . :
Timer Enkel Enkel Intelligent/enkel Intelligent/enkel
Ram Designram eller ram Designram eller ram Designram eller ram Designram eller ram
* visas pa bilderna 55 x 55 mm 55 x 55 mm 55 x 55 mm 55 x 55 mm
Passar de flesta givare NTC 15 kOhm Ja Ja Ja
IP-klass P 21 1P 21 1P 21 1P 21
Installation Infilld Infilld Infilld Infilld
Garanti, ar 2 2 5 5

da 80-92

2
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Tillbehor och reservdelar p
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ampningar

Elektroniska termostater for utomhus- och specialtill

76-08 ©epis ed Je[3pAIasal Y20 1Qyaq]|iL

T T z z z T 4 e ‘uesen
euNs-NIQ eUNS-NIA spueddieduern euNS-NIQ euNS-NIQ euRNS-NIA eUNS-NIQ uonejjejsuj
0¥ dI 0T dI ¥ dl 0€ dI 0z dI 0T dI 0T d1 ssepj-di
ef - - - - - - Jswn seqiawwerboid
ef ef - - - - - 1944eA16 AR BulueAIanQ
ensia ensia - - - - - dfikeidsig
ef e[ - ef ef ef e pjejuoy Juoj
ON/ON “Pfeiuoyaiy, ONX¢ ON/ON “Pleiuoyaiy, ON/ON “Plejuoyaiy, ON/ON “Plejuoyaiy, ON/ON “Pfejuoyaiy, PreuoYd1 ON/ON dfyejay
(20 97-T°0F) D, ¥0F 0, T0F 00 T0F 009-T0F D0 V07 0, T0F 0, T0F sa191sAH
- - - 2.8-0 - - 0, § ¢d Sunnysury abejiwouoy3
S “%/td Av/ed Av/ed Av/ed Av/ed Av/ed Ae/ed dfysbunisibay
00 00T+-05— 0, 05+-01— D0 05+-01— 00 05+-01— 0, 091-09 06 0T+-01— Do S¥-S apeiwoinjesadway
[eA[ID) win/[pqey anjexadurd) + Py e} Yoo e Pge eATID $Fd 1 SNYWOIn/[3qey PgeY Pqex TeA[ID) win/[Pqey dfyiean
V 7€ Xey (M osF €) (M 00£7) (M 089¢€) (M 089€) (M 089€) (M 089¢€) NOET PIA“xew
VSIxewrxg VO1 Xey VoL Xe]W VoI Xe]W VoI Xely V91 XelW ‘Ise| An3sisay
amyeradus) Soy
pour Suruurreaddpn
EERIIEE] [dspo1pt go0 Toueids101pt Jauefds)oapr Sprew
nejoySiffow yures | sprew ed Surumpews ye) Ae ppAyysisoxy yrewr gd Suru)jewsQus Yoo -st ey Ae ppAysIsoxy amexadwa) Soy 1esnoIpt ed Surmpewsous yoo
<radeIAy Ae ppAys apeiwosbulupueauy
WI2)SASU)BAWLIBA | -QUS YdO -ST TaSefhy prew ed Surmpewsqus Yoo -sy <101 A pPAYSISOI] <101 A ppAYSISOI] pow Suruwnreaddn D A -SI 10X A® PPAYSISOIy © : =

12AQ JJOTUOY] Ae PpAYs Vel Yoo

101 Ae ppAYsIsoxy
QULIBAAJOD)

13)eM)oH
wB31IA3a

NN ..6311A3a

0S8 ..6311A3a

019..6311A3a

9L€ .b31IA3a

(3. 091-09)
o€€ w6311A3a

(D, 0L+-01-)
0€€ wB21IA3Q

#InIa

QULIBAAIOD)

(30 S-S)
0€€ w.6311A3a

AF268540774595sv-SE0812 | 77

Producerad av Danfoss ©



A Datablad DEVI

by Danfoss

Tillbeh6r och reservdelar pa sida 80-92

2

AR
GARANTI Produkt

Fordelar:

« Rejal konstruktion
« Korrosionsbestandig
« [P-klass 55

Standarder:

» |EC60335-1:2012
» |EC 60335-2-30:2009

Godkannanden:

C€

DEVItronic™

DEVItronic™ varmare mot kondens ar den perfekta I6sningen for att slippa kondensproblem
i avskdrmade elinstallationer som exempelvis styrkort och styrskap.

DEVItronic™ loser fukt- och kondensproblem genom att hdja temperaturen sa att den ligger
nagra grader dver omgivningstemperaturen.

DEVItronic™ har en stor yta och 1ag yttemperatur, vilket innebér att vérmeelementet inte
skadar kretskort eller plastskap.

Montering bor ske i botten av apparatskapet.

Typ Varde
Temperaturomrade -40 till 45 °C
Anslutningsledning 0,5m

IP-klass IP 55

: . .. Effekt vi
E-nr ‘ Artikelnr ‘ Driftspanning 1e05&”d ‘ Hx B x D (mm) ‘ Profil ‘
2599163 | 60802071 DEVitronic™ 100 mm PTC 12-48V 20W 100x116x33 | Dubbel | 5703435010563
2599166 | 60802204 | DEVitronic™ 250 mm PTC 12-48V 40W | 250x116x33 | Dubbel | 5703435010594
2599161 | 60800109 DEVitronic™ 75 mm PTC 110-240V 15W 75x72x 57 fsot::;‘d 5703435010549
2599164 | 60802105 | DEVitronic™ 100 mm PTC 110-240V 20W 100x116x33 | Dubbel | 5703435010570
2599167 | 60802253 | DEVitronic™ 250 mm PTC 110-240V 40W | 250x116x33 | Dubbel | 5703435010600
2599165 | 60802113 | DEVitronic™ 100 mm PTC 220-440V 20W 100x116x33 | Dubbel | 5703435010587
2599168 | 60802261 DEVItronic™ 250 mm PTC 220-440V 40W | 250x116x33 | Dubbel | 5703435010617
2599162 | 60801156 DEVitronic™med 50 | 0 240V 70W 142x72x57 SYAM- | 5203435010556
grader termo, 145 mm formad
2599169 | 60802402 DEVitronic™med 50 | o 240V 100W | 250x116x33 | Dubbel | 5703435010624
grader termo, 250 mm
2599170 | 60802451 DEVItronic™med 50 | 1, ¢\ 240V 160W | 250x116x33 | Dubbel | 5703435011034
grader termo, 250 mm
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Forkortningar och bendamningar

SLC = Sjalvbegransande kabel
SRC = Serieresestiv kabel
Cut to length = Kabel som gar att kapa till nskad langd

Tillbehor och reservdelar for kablar och mattor

E-nr ‘ Artikelnr ‘ EAN-nr ‘ Benamning ‘ Beskrivning
Fastmaterial for stupror
8979034 | 19805258 | 5703466003763 | Kabelklammer, For stupror och hangranna. (SRC)
25 st.
Dimension: 37x20x6 mm
Haldiameter: 8 mm
Passar med artikelnr: 19805241
- 19406007 | 5703466154229 | Enkel For stupror, rostfri. (SRC)
dragavlastnings-
klammer Dimension:35x 10 x 10 mm
Klamma for artikelnr: 19406016
10 st per forpackning.
8979040 | 19406008 | 5703435003015 | Dragavlastnings- For stupror, rostfri. (SRC)
klammer Med vajerlas pa klamman.
For 4,5 mm rep.
Dimension: 50 x 10 x 10 mm
10 st per forpackning.
16 002 85 | 19406016 | 5703435003022 | Nylonlina Avlastningsrep for stupror.
Cut to length. -
Dimension: 500 x15x 1 mm O
<
89354 88 | 19805241 | 5703435003060 | Langlankad kedja Korrisionsbestandig varmforzinkad
kedja for installation av kabel i stupror.
Dimension: 4 mm c4 x 32 din 5685 fzn
Langd: 25 m
Haldiameter kedja: 8 cm
8979039 | 19805449 | 5703435003077 | DEViclip™ Upphédngningskrok vid montage i .
upphangningskrok | stupror. /x-‘/
(DEVIclip™ Relief)
Dimension: 288x25 mm
Diameter: 5 mm
8979041 | 19805746 | 5703435010501 | Spaceclip Avlastningsbleck for sjalvbegransande o
varmekabel i stupror. %
/W .
Dimension: 300 x 5 x 80 mm g /
Fastmaterial for tak och hangrannor
8979024 | 19808234 | 5703466214671 | DEVIfast™ Metal Metallversionen anvands for
5 mi forpackning fastsattning av varmekablar och for att
fa ratt C-C-avstand. =
8979023 | 19808236 | 5703466214688 | DEVIfast™ Metal Bredd -21 mm
25 m i forpackning Material: - galvaniserad metall
Kabelfaste C-C - varje 25:e mm
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8935389 | 19805192 | 5703466134757 | DEVIclip™ Faste for takmontage.
avlastningsbleck,
installationssats 25 stycken per forpackning.
(DEVIclip™ Roof
Hook)

8935390 | 19805193 | 5703466145470 | DEVIclip™ Faste for takmontage.
kabelhallare
Installationssats Taktillbehor, bas - 20 st.
20+10+30 Taktillbehor, vinkel - 10 st.
(DEVIclip™ Guard Kabelband 7,6 x 203 mm, svart - 30 st.
Hook)

8979038 | 140F1511 | 5703466229897 | Kabelklamma for Avstandsklammer fér montage i
hdangranna med hangranna i plast. Fasts i kanten pa
gangjarn hangrannan.

25 stycken per forpackning.

Fastmaterial for golv

8979064 | 19805220 | 5703466173213 | DEVIclip™ c-c Fastband for enklare montage av
varmekabel. Passar alla typer av
underlag.

10 st per forpackning.

Langd: 1050 mm

8979065 | 19805236 | 5703466172117 | DEVIclip™ Twist Clips for montage av varmekabel pa
armeringsjarn.

Plastpase med 1 000 st.

8979024 | 19808234 | 5703466214671 | DEVIfast™ Metal Anvands for fastsattning av
5 m i forpackning varmekablar och for att fa ratt
C-C-avstand.
Bredd -21 mm
Material: - galvaniserad metall

Kabelfaste C-C - varje 25:e mm

8979023 | 19808236 | 5703466214688 | DEVIfast™ Metal —
25 miforpackning

8935391 109030 | 5703466134740 | Montagestege, UV-skyddad list for montage av kabel
ms-typ och for att fa ratt C-C-avstand.

5,6-6,5 mm - 25 mm
Langd: 980 mm

8935392 | 19805266 | 5703435009222 | Montagestege, List for montage av kabel inomhus och
ms-typ for att fa ratt C-C-avstand.
6,6-8,0 mm - 25 mm
Langd: 1000 mm oy
8935491 | 19805907 | 5703466249536 | Syntetisk spik For fixering av vdrmematta under tex
konstgras. = - —
Forpackning med 40 l.‘& -
orpackning me st. P &q—
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Artikelnr Benamning Beskrivning

Tillbehor DEVicell™

8979042 | 18055300 | 5703466128893 | Flexkit for Flexror for installation av givarkabel.
DEVIcell™
N
- 00109200 | 5703466194560 | EPS Kantpanel Kantpanel fér DEVIcell™ i EPS
W25 DEVIcell™ R
Storlek: 1000x250x15 mm devicel ] IRY Rancelatie (iAZN

Maxtemperatur: 85 °C.

8935385 | 15992250 | 5703466129340 | Anslutnings- Anslutningsklammor i plast for
klammor for montering av DEVIcell.
DEVicell
5x10 st per forpackning

Tillbehor DEVIpipeheat™

8935816 | 140F0956 | 5703466250037 | Rorkoppling for Rérkoppling och mutter i rostfritt stal.
DEVIpipeheat™V3 | Gummi konisk skivad hylsa, ovalt hal.

-
Max. vattentryck - 10 Bar vid é y =
max. vattentemperatur 23 °C & F o

Tejp

8935382 | 19405877 | 5703435002971 | Akrylbelagd Stark akrylbelagd vévtejp for ndstan
vavtejp, alla tillampningar med hog
15mm x50 m haftformaga aven pa grova ytor, tex for

fastsattning av kabel pa betong eller pa
ror, isolering av kablar osv.

Farg gra

Bdrarmaterial ~ akrylbelagd vav

Total tjocklek 310 um

Haftmaterial naturgummi
Haftformaga mot stal 3,3 N/cm
Brott6jning 13 %
Draghallfasthet 100 N/cm
Temperatur-

bestandighet 130 °C (30 min)

Nat 145 tradar per tum?

Tillverkare/produkt tesa® 4651
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89790 27

Artikelnr
19805076

5703435003053

Benamning

Aluminiumtejp,
38mmx50m

Beskrivning

Sjalvhaftande, med tvafargad
varningstext, max. 75 °C

Bérare aluminiumfolie
Fastmaterial vattenbaserad akryl
Skyddspapper  monosilikoniserat
papper

Haftférmaga/stal 8 N/38 mm
Draghallfasthet 57,5 N/25 mm

Total tjocklek 60 pm

89790 25

19805078

5703466130469

Aluminiumtejp,
25mmx25m

Sjalvhaftande, med tvafargad
varningstext, max. 75 °C.

For DEVIpipeheat™ 10

Barare aluminiumfolie
Fastmaterial vattenbaserad akryl
Skyddspapper  monosilikoniserat
papper

Haftférmaga/stal 8 N/25 mm
Draghallfasthet 57,5 N/25 mm

Total tjocklek 60 um

Lim

89790 85

18055351

5703466114940

Smaltlimstavar

25 st per forpackning

Verktyg

8979043

19805250

5703466173220

DEVI turntable™

@400 x 70 mm

Skyltar

89798 00

8010068

5703466055472

Varningsskylt

Varningsskylt for varmekabel-
anldaggningar, 100x80 mm, gul plast
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Resistiva varmekabl

Skarv- och monteringssatser

ar: Skarv- och monteringssatser

monteringssats,
fyrledare Typ cs-4b
DEVIcrimp™
terminalsats,
fyrledare Typ cs-4/1

sats for tva anslutningar:

en kallanslutning och en andmuff eller
tva kalla anslutningar eller tva
andmuffar

Krympslang 19/5, svart, 25 cm -2 st.
Krympslang 12/3, svart, 15cm -2 st.
CU-strumpa 25 cm -2st.

Dubbel presshylsa 1,5-2,5 mm? -10st.
Krympslang 6/1,4, svart, 5cm -8 st.
Kabel CU 0,30 mm -1m

8935409 | 18055230 | 5703466068991 | DEVIcrimp™ For DEVIsnow™, DEVIflex™, DEVIsafe™
monteringssats,
dubbelledare, Cs-2¢ | Krympslang 12/3, svart, 100 mm - 1 st. ’
Krympslang 6/1,4 svart 40 mm - 1 st. : »
CU-hylsa - 60 mm -
Kabel CU BLW 0,248 R/m 0,30 mm O e
170 x 230 x 20 mm
8935410 | 18055240 | 5703435037980 | DEVIcrimp™ For DEVImat™, DSVF-90
reparationssats
dsvf, enkelledare Tva anslutningar per set /
170x230x 20 mm // £s
89354 12 | 18055355 | 5703466195192 | DEVIcrimp™ For DEVIasphalt™
monterings-/ # »
reparationssats, Krympslang 20/6 HTC-SCM-HD {
dubbelledare svart, 160 mm -2st. L[]
Krympslang 18/4,5 klar 70 mm - 2 st. 10
Distansstycke -2st.
Dubbel presshylsa 1,5-2,5 mm? - 6 st.
DTWK 25 kallkabel -03m
8979015 | 18055510 | 5703466074091 | DEVicrimp™ For DEVImat™, DEVIcomfort™
reparationssats \\\
dtvf/dtif, Tvé anslutningar per set \
dubbelledare 2N
170x230x 20 mm
89790 14 | 18055350 | 5703466003381 | DEVIcrimp™ Dubbel presshylsa 0,5-1,0 mm? -4 st.
monterings-/ Krympslang 6/1,4, tunn vdgg, svart
reparationssats, -4cm 5
dubbelledare Cs2a/ Dubbel presshylsa 1,5-2,5 mm*® -2 st.
Krympslang 12/3, svart -04m
cs2b Krympslang 6/1,4, tunn vdgg, svart
-18cm
CU-hylsa -0,3m
Kabel CU BLW 0,248 R/m
0,30 mm K-200 16 kg -0,64m
Krympslang 19/5, svart med lim - 0,4 m
DTWC 15 halogenfri 2 x 1,5 mm?,
skarmad -03m
Presshylsa 0,5-1,0 mm? -1 st.
8935407 | 19805480 | 5703466003824 | DEVIcrimp™ Monteringssats for fyrledare DEVImulti -
monteringssats, sats for en anslutning:
fyrledare Typ cs-4a | antingen en kall anslutning eller en
andmuff (RN
Krympslang 19/5, svart, 25 cm -1 st. -
Kr;,mgslang 12/3,svart, 15cm -1 st. ////(- )
CU-strumpa 25 cm -1st.
Dubbel presshylsa 1,5-2,5 mm? -5 st.
Krympslang 6/1,4, svart, 5mm -4 st.
Kabel CU 0,30 mm -1m
8935408 | 19805712 | 5703466003855 | DEVIcrimp™ Monteringssats for fyrledare DEVImulti -

W 7
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Artikelnr Benamning Beskrivning

8935449 | 19805704 | 5703466003848 | Reparationssats for | Reparationssats for DEVIflex™,
dubbelledarkablar, | DEVIsafe™, DEVIsnow™, DEVIbasic™,
betong DEVImulti™.

130x 265 x 75 mm
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Sjalvbegransande varmekablar: Skarv- och monteringssatser

Artikenr

Benamning

Beskrivning

Skarv- och monteringssatser for DEVIpipeguard™ 30/60 Industry

8935402 | 00109007

5703466167397

Anslutningssats for
DEVIpipeguard 30/60
Industry-virmekablar

Med klamblock for anslutningen
av kallkabeln och varmekabel,
krympandmuff, krympslangar,
bitumenpackningar och hylsor.
Krympslang 33/5,5, svart utan lim,
17 cm-1 st.

Klamblock 5 x 2,5 mm?- 1 st.
Krympandmuff 20/8, 75 mm - 1 st.
Krympslang 12/3, svart, 2,5 cm - 1
st.

Krympslang 16/3, gul-gron,
2,5cm- 1 st.

Bitumenpackning 1,5 x 85 x 35 mm
-3st.

Kabelandhylsa 1,5 mm?, 7 mm - 2 st.
Kabeléndhylsa 2,5 mm? 8 mm - 1 st.

8935403 | 00109026

5703466135778

Anslutningssats for
DEVIpipeguard 30/60
Industry-varmekablar

For montering i kopplingsdosa
med skruvanslutning. Med
kabelgenomféring M20 x 1,5

med lasmutter, krympandmuff,
krympslangar, bitumenpackning
och hylsor.

Krympandmuff 20/8, 75 mm - 1 st.
Bitumenpackning 1,5 x 85 x 35 mm
-1st

Kabelgenomféring U17 M20x 1,5 - 1
st.

Krympslang 12/3, svart, 2 cm - 2 st.
Krympslang 4/1, svart, 8 cm - 2 st.
Krympslang 16/3, gul-gron,
8cm-1st.

Kabelandhylsa 1,5 mm?, 7 mm - 2 st.
Kabeléndhylsa 2,5 mm?, 8 mm - 1 st.

e

Krympsatser for DEVIpipeheat™ 10V3

8935817 | 140F0954

5703466250013

DEVIcrimp™ for
DEVIpipeheat 10V3,
kopplingsdosa

Anslutningsset med andlock for
anslutning av DEVIpipeheat™till
kopplingsdosa eller anslutning
holje och monteringsande.
Krympslang 4/1 Svart 100 mm - 2 st.
Krympslang 9/3 Svart 20 mm - 1 st.
Ror PVC @2 mm Gul/Gron 100 mm
-1st.

Krymppassning Andlock 14/4,5 60
mm -1 st.

Krympslang 6/1,4 Svart 20 mm - 1 st.

———

89358 18 | 140F0955

5703466250020

DEVicrimp™ for
DEVIpipeheat 10V3,
anslutningskabel

Anslutningsset med andskal for
montering mellan DEVIpipeheat™
och kallledning/SLC samt
monteringsandavslutning.

Krympslang 19/5 Svart 150 mm - 1 st.

Krympslang 9/3 Svart 85 mm - 1 st.
Krympslang 4/1 Svart 45 mm - 1 st.
Dubbelrorsnit 0,5-1,0 mm? - 2 st.
Dubbelrérsnit 1,5-2,5 mm?- 1 st.
Krymppassning Andlock 14/4,5 60
mm -1 st.

Krympslang 6/1,4 Tunn Svart 20
mm -2 st.
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Krympsatser for DEVIpipeguard™, DEVliceguard™, DEVIhotwatt™

89790 05

19805753

5703466003879

DEVicrimp™
anslutningssats, kabel/
dosa SLC

170x230x 20 mm

Anslutningssats med gavel- och
platthalspackning for anslutning
DEVIpipeguard™, DEVliceguard™
eller DEVIhotwatt™ till
kopplingsdosa eller anslutningshus
och monteringsavslutning.

89790 06

19805761

5703466003886

DEVIcrimp™
anslutningssats, kabel/
kallkabel SLC

170x230x 20 mm

Anslutningsset med andlock

for montering mellan
DEVIpipeguard™, DEVliceguard™
eller DEVIhotwatt™ och kallkabel/
SLC och monteringsdndavslutning.

89790 07

19805779

5703466003893

DEVIcrimp™
anslutningssats, kabel/
kabel SLC

170 x 230 x 20 mm

Beslagssats for ssmmanfogning

av sjalvbegransande kablar
DEVIpipeguard™, DEVliceguard™,
DEVIhotwatt™ till sjalvbegransande
kabel.

89790 11

19806421

5703466169780

DEVIcrimp™
t-anslutning for SLC

230 x320x20 mm

Beslagssats for sammanfogning
av 1 sjdlvbegransande kabel
DEVIpipeguard™, DEVliceguard™
eller DEVIhotwatt™ till 2
sjalvbegransande kablar med
T-anslutning.

89354 04

19400126

5703435002810

DEVIcrimp™
anslutningssats SLC/
kallkabel

Anslutningssats med klamblock
for SLC-anslutning av kallkabel
och varmekabel, med andklamma,
varmekrympteknik.

Krympslang 24/8, svart, 12cm - 1
st.

Kldmblock 5 x 2,5 mm?- 1 st.
Andmuff med krymppassning 12/4
-1st.

Krympslang 12/3, svart, 2,5 cm -1
st

Kl:ympslang 3/1,6, gul-gron,
2,5cm-1 st.

Oisolerad hylsa 1,5 mm? 7 mm - 2
st.

8935411

19400142

5703435002834

Andavslut

SLC kabel
TEC12-4

89 354 06

11010410

5703435031001

Kabelgenom-
forningssats

Med monteringsplatta M20 60 x 60
x 1 mm AISI304; kabelgenomféring
U17 M20 x 1,5; kabelgenomféring
M25

8935483

19805787

5703435009192

Flathalspackning PG16
for SLC

For DEVliceguard™ och
DEVIpipeguard™.

Storlek: @ 20 X 6 mm.
Halstorlek: 5 x 11,5 mm, oval.
20 st i forpackning.
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DEVIconnecto for DEVIhotwatt™ (B)

8935393

19808360

5703466103067

DEVIconnecto B-A
anslutning

130x 265 x 75 mm

8935394

19808361

5703466103074

DEVIconnecto B-C
anslutning med
varmetejp

130x 265 x 75 mm

8935395

19808362

5703466103081

DEVIconnecto B-E
andavslut

130 x 265 x 75 mm

8935396

19808363

5703466103098

DEViconnecto B-S
anslutning/avslut

130x 265 x 75 mm

8935397

19808364

5703466103104

DEViconnecto
B-T, T-koppling +
andavslut

130x 265 x 75 mm

8935398

19808365

5703466103111

DEVIconnecto
B-TE2 koppling + 2
andavslut

130x 265 x 75 mm

8935399

19808366

5703466103128

DEVIconnecto
B-TE3 koppling + 3
andavslut

130 x 265 x 75 mm

8935400

19808367

5703466103135

DEVIconnecto B-X,
X-koppling + 2
andavslut

130x 265 x 75 mm

8935401

19808390

5703466125021

DEVIconnecto
Bracket, ref AH
61400005

Faste for installation utanfor

isoleringen. Langd 194 mm, hojd 55

mm, bredd 30 mm.

L ) )

)

Se kopplingsschema pa sida 52.
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DEVI EasyConnect for DEVliceguard™ (T), DEVIpipeguard™ (T)

8978090 | 98300870 | 5703466214503 | DEVI Thermonkabel
EasyConnect EC-1
stromanslutning . .
REg I'.
8978091 | 98300871 | 5703466214510 | DEVI EasyConnect Thermonkabel
EC-T1 varmekabel-
anslutning '°
e 1
8978092 | 98300872 | 5703466214527 | DEVI EasyConnect Thermonkabel
EC-ETK @ndavslut ’.
AW
AR
8978093 | 98300873 | 5703466214534 | DEVI EasyConnect Thermonkabel
EC-1+ETK stromansl.
+ dndansl. 'o \
I @\3}
8978094 | 98300874 | 5703466214541 | DEVI EasyConnect Thermonkabel
EC-T2 - "‘
varmekabelansl. x 2 & v
-
R
8978095 | 98300875 | 5703466214558 | DEVI Thermonkabel
EasyConnect EC-2
stromanslutning x 2
8978096 | 98300876 | 5703466214565 | DEVI Thermonkabel

EasyConnect EC-3
stromanslutning x 3

Se kopplingsschema pa sida 42.
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Tillbehor och reservdelar for termostater

Artikelnr

Benamning

Beskrivning

For DEVIreg™ 610

89354 89

19116920 | 5703465002873

Monteringssats for
ror

85x85x32mm

For DEVireg™ 850

8935487

19119977 | 5703466208359

Givarror och muff for
DEVireg™ 850

Installationsror for markgivare
DEVIreg™ 850
?93x98

8979261

140F1089 | 5703466209721

TRAFO DEVireg™ 850

Primar switchad stromforsorjnings-
enhet for DEVIreg 850.

Inspanning: 100-240 VAC, 47-63 Hz
Utspanning: 24 VDC (24-28 VDQ)
Utstrom/uteffekt, max: 2,5 A/60 W
Omgivningstemp. drift: -40 till +70 °C
IP-klass: IP20

Montering: DIN-skena

Matt (H/B/D): 85 x 73 x 53 mm

T
| 3
| m

I I

e

Givare och tillbehor for givare

8935490

140F1095 | 5703466209684

Rumsgivare, 426-ram

85 x 85 x30 mm,
NTC 15 kOhm vid 25 °C,
IP 20

8581202

140F1096 | 5703466209691

Utomhusgivare IP44

80 x50x35mm,
NTC 15 kOhm vid 25 °C,
IP 44
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8581229 | 140F1091 | 5703466209301 | Givarkabel 3 m, 15 Ledningsgivare, Temp., | Resi-
kOhm, Santoprene 2x0,75 mm?, °C itg:S'
NTC 15 kOhm m
vid 25 °C, -10 66,1
@5 mm, -5 52,5
ytterholje i svart o i
Santoprene (TPV), :
IP 67,
8581210 | 140F1098 | 5703466210734 | Givarkabel 10 m, Temp.omrade:
NTC 15k -25 °Ctill 90 °C 5 33,2
Santoprene
8935486 | 19121445 | 5703466115015 | Givarkabel 40 m, 15
kOhm, Santoprene 10 27,0
15 22,1
20 18,2
25 15,0
30 123
35 104
40 8,7
45 74
50 6,2
8935493 | 140F1092 | 5703466209318 | Utomhusgivare 2,5 m, | Ledningsgivare, 2 x 0,75 mm?,
15 kOhm, PVC, NTC 15 kOhm vid 25 °C,
DIN 44574 @8 mm, (f:}),q
ytterholje i vit PVC, k .,
IP 67, —
Temp.omrade: -25 °C till 70 °C —————
8935492 | 140F1097 | 5703466209707 | Temperaturgivare i Ledningsgivare, 2,5 m, 2 x 0,75 mm?,
silikon (60-160 °C), NTC 16,7 kOhm vid 100 °C
NTC 16,7 kOhm vid @9 mm,
100 °C IP 65,
Temp.omrade: 50 °Ctill 170 °C
8935484 | 140F1114 | 5703466215234 | Flexror @ 6,7 mm, 170 x 240 x 20 mm, innerdiam.
2,5m 6,7 mm, ytterdiam. 10 mmmed
plugg plus skarvhylsa
8935485 | 19809106 | 5703466178607 | Flexror @ 6,7 mm, 170 x 230 x 25 mm, innerdiam.
2,5 m med plugg 6,7 mm, ytterdiam. 10 mm
UTGATT UR '
SORTIMENTET .
8979097 | 19809100 | 5703435009314 | Flexror FFTYL 400 x 130 x 400 mm, flexror for
@ 8,5 mm, 50 m-rulle skydd av givare och kabel. °
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Artikelnr

Benamning

Beskrivning

- 140F0902 | 5703466233344 | DTWK Kallkabel Kallkabel for DEVlasphalt™
2x2.5mm?
skarmad
- 140F0906 | 5703466233382 | DTWB Kallkabel Kallkabel for DEVImat™,
2x1.0mm? DEVIcomfort™
w/screen
- 140F0907 | 5703466233399 | DTCL Kallkabel Kallkabel for DEVIflex™, DEVIsafe™,
3x1.5mm? DEVIsnow™
- 140F0908 | 5703466233405 | DTCL Kallkabel Kallkabel for DEVIflex™, DEVIsafe™,
3x2.5mm? DEVIsnow™
- 140F0904 5703466233368 | DSWA Kallkabel, Kallkabel fér DEVIsport
1x 2,5 mm?, skdrmad
8935384 | 12500112 | 5703435031025 | Andhatt for givare Anslutning i mdssing for flexror.
M20
95x @20 mm
8935383 | 12500120 | 5703466111543 | Andhatt for givare Anslutning i mdssing for flexror,

innerdiam. 6,7 mm.

60X @ 12 mm
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Sveriges uppdelning i zoner med hansyn

till effektbehov

Som framgar av kartan till hdger ar Sverige uppdelat i kéldzoner.
Dessa zoner maste man ta hansyn till vid berakningar av varmekabel
som frostskydd av oisolerade ror och slangar nedgréavda i mark.

Zonindelningen anvands dven vid berakning av varmekabel for snésmaltning.

Vid indelningen i zoner som framgar av kartan har klimatdata bearbetats fran
24 orter i landet. Tabellen nedan upptar namnen pa de olika orterna.

Foljande orters klimatdata ligger till grund for
dimensionerande effektbehov inom respektive zon

Visby Vaxjo Falun Sarna
Malmo Boras Sundsvall Sveg
Kristianstad Skara Harnosand Stensele
Kalmar Stockholm Ostersund Luled
Goteborg Orebro Umea Haparanda
Karlstad Gaddede Kiruna
Gavle
Zonindelning
200-250 W ‘ 250-300 W ‘ 250-325W ‘ 275-350 W

0 Kiruna

Haparanda &

00stersund

Harndsand@ Zon3

Sundsvall

Stockholm

© Orebro

o]
Karlstad

O Skara

o Kristianstad

Malmd Zon1
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Effektbehov for frostskydd av rér och slangar

Tabell for erforderlig effekt i watt/m rérledning vid frostskydd av oisolerade ror och slangar i mark. For att
fa fram rétt effekt maste man ha ratt geografiskt lage enligt zonkartan, rorledningens ytterdimension och
laggningsdjup.

Rorled-
ningens
dimen-

sion @
5 5 5 5 6,4 5 5 5 5 8 5 5 5 5 93 5 5 5 5 5

15
20 6,5 5 5 5 83 5 5 5 5 10,3 5 5 5 5 12 6,6 6 55 5 5
25 83 5 5 5 10,6 5 5 5 5 13 6 56 5 5 15,5 8,5 7,6 7 56 5
30 10 5 5 5 12,7 6 5 5 5 15,7 78 6,8 6 5 18,6 10,2 9 8,5 6,8 51
B5) 11,6 5 5 5 15 7 57 5 5 18,5 9 79 7 5 22 12 10,7 10 7.9 59
40 133 53 5 5 17 8 6,5 55 5 21 104 9 8 5,6 25 13,5 12,2 1,3 9 6,8
45 15 6 5 5 191 9 74 6,2 5 23,5 1,7 10,2 9 6,3 28 15,2 13,7 12,7 10,2 7,6
50 16,6 6,6 5 5 21,5 10 82 6,9 5 26,5 13 11,4 10,1 71 31,5 17 153 14,2 11,4 85
55 18,2 73 55 5 23,5 11 9 VS 5 29 14,3 12,4 11 7,8 34 18,6 16,8 15,5 12,4 9,3
60 20 79 6 5 255 12 9,8 82 5 31,5 15,6 13,5 121 85 37 20,5 18,3 17 13,5 10,1
65 21,5 8,6 6,5 5 27,5 13 10,6 89 5 34,5 16,9 14,7 131 9,2 40,5 22 20 18,3 14,7 11
70 24 9,5 72 56 31 14,4 11,8 9,9 54 38 18,8 16,3 14,6 10,2 44,5 24,5 22 20,5 16,3 12,2
75 25 9,9 7D 58 32 15 12,3 10,3 57 39 19,5 16,9 151 10,6 46,5 255 23 21 16,9 12,7
80 26,5 105 8 6,2 34 16 131 1 6 42 21 18 16,1 11,3 49,5 27 24,5 22,5 18 13,5
920 30 1,8 9 7 38 17,9 14,7 124 6,8 47 285 20,5 18,1 12,7 56 30,5 27,5 255 20,5 153
100 33 13,2 10 7,7 42,5 19,9 16,4 13,7 7,5 525 26 22,5 20 14,1 62 34 30,5 284 225 16,9
110 14,5 1 85 22 18 15,1 83 285 25 22 15,5 37 33,5 31 25 18,6
120 158 12 9.3 24 19,6 16,5 9 31 27 24 16,9 40,5 36,5 34 27 20
130 17,1 13 10 26 215 17,8 9,8 34 29,5 26 18,3 444 BII5 36,5 29,5 22
140 184 139 10,8 28 23 19,2 10,5 36,5 31,5 28 19,7 47,5 42,5 39,5 31,5 235
150 19,7 14,9 11,5 30 24,5 20,5 11,3 39 34 30 21 51 45,5 42,5 34 25,5
160 21 159 12,3 32 26 22 12 41,5 36 32 225 54 48,5 45 36 27
180 255 17,9 13,9 36 29,5 24,5 13,5 46,5 40,5 36 25,5 61 55 51 40,5 30,5
200 26,5 199 154 40 325 27,5 15 52 45 40 28 67,5 61 56,5 45 335
220 22 17 36 30 16,5 49,5 44,5 31 67 62 49,5 37
250 25 19,3 41 35 18,8 56,5 50,5 355 76 70,5 56,5 42,5
275 27,5 21 45 37,5 20,5 62 555 39 84 77,5 62 46,5
300 30 23 49 41 23 67,5 60,5 42,5 91,5 84,5 67,5 51

*Laggningsdjupet 20 cm utgor vad som populart kallas “ett spadtag djupt”.
Undvik grovre rér an @ 100 mm pa detta djup samt komplettera anldggningen
med nagon form av isolering.

OBS! Effekten 5 W/m rérledning bor ej underskridas.

Effektreducering:

Fig. 1

Med en markskiva (5 cm) 6ver roret
multipliceras effekten med 0,75 (Fig. 2)

Med markskivor (5 cm) bade pa sidorna och
over, multipliceras effekten med 0,6 (Fig. 1)
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Berakningar DEVI

by Danfoss

DEVIflex™ varmekablar
Anvandningsomrade, yteffekt och C-C avstand

Anvandingsomrade och yteffekter

Badrumsgolv 100-150 Vardagsrum 50-70

Forskola 50-70 Sovrum 50-100
Barnrum 50-100 Takrdnna per m ranna 30-40

Grundvdrme 40-60 Markvéarme 300-400
Hall 100-150 Tvattrum 100-150
Kallare 50-100 Vindféng 100-150
Kontor 50-100 WC 50-100
Lagenergihus 50-70

Rekommenderat anviandningsomrade - DEVIflex™ 6W/m

e et

DEVIcell™ 60 W/m? 10cm
Grundvirme 30-60 W/m? 20-10cm

Rekommenderat anviandningsomrade - DEVIflex™ 10W/m

e | ccmind

Ytlig forlaggning 50-100 W/m? 20-12cm

Ytlig forlaggning grundvarme (komfortvarme) 40-60 W/m? 25-17 cm

Rekommenderat anviandningsomrade - DEVIflex™ 20W/m

Ingjutning betong (uterum) 100-150 W/m? 20-15cm

Ingjutning betong (badrum) 100-150 W/m? 20-15cm

Ohmvarde for NTC for alla DEVIreg""' termostater

54,5kQ 31,6kQ 19,1kQ 11,9kQ
5 41,3kQ 15 24,5kQ 25 15,0kQ 35 9,5kQ
Berdkning av C-C matt Ohms lag Exempel
CC-mattet berdknas genom att dela antal 230 x 230
m? som ska forldggas med kabel pa den =600 - 88,2 Ohm

totala kabellangden. Genom att ta ganger
100 far du fram C-Ci cm.

Formel:

m2
CC= x 100
total kabelldngd

| = Stromstyrka (A), U = Spanning (V)
R = Motstand (Q), P = Effekt (W)
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Givarvarden DEVI
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60-160 60-160 60-160 60-160
Temp. o Temp. o Temp. oc Temp. oc

10,0°C | 66,133K | 1935,567K 36,0°C | 9,983K | 186,610K 82,0°C | 2,308K | 29,592K 128,0°C | 0,721K 6,729K
-9,0°C | 63,102K | 1827,489K 37,0°C | 9,632K | 178,449K 83,0°C | 2,244K | 28,556K 129,0°C | 0,705K 6,537K
-8,0°C | 60,228K | 1726,014K 38,0°C | 9,295K | 170,684K 84,0°C | 2,182K | 27,561K 130,0°C | 0,689K 6,351K
-7,0°C | 57,501K | 1630,705K 39,0°C | 8972K | 163,294K 850°C | 2,122K | 26,605K 131,0°C | 0,674K 6,171K
-6,0°C | 54914K | 1541,157K 40,0°C | 8,661K | 156,260K 86,0°C | 2,064K | 25,687K 132,0°C | 0,659K 5,997K
-5,0°C | 52,458K | 1456,994K 41,0°C | 8363K | 149,562K 87,0°C | 2,008K | 24,804K 133,0°C | 0,644K 5,829K
-4,0°C | 50,126K | 1377,865K 42,0°C | 8,077K | 143,184K 88,0°C 1,954K | 23,956K 134,0°C | 0,630K 5,666K
-3,0°C | 47,911K | 1303,446K 43,0°C | 7,802K | 137,108K 89,0°C 1,901K | 23,140K 1350°C | 0,617K 5,509K
-2,0°C | 45,807K | 1233,432K 44,0°C | 7,538K | 131,319K 90,0 °C 1,850K | 22,356K 136,0°C | 0,603K 5,356K
-1,0°C | 43,807K | 1167,541K 45,0°C | 7,284K | 125,801K 91,0°C 1,801K | 21,601K 137,0°C | 0,590K 5,209K
0,0°C | 41,906K | 1105,511K 46,0°C | 7,040K | 120,542K 92,0°C 1,753K | 20,876K 138,0°C | 0,577K 5,065K
1,0°C | 40,098K | 1047,096K 47,0°C | 6,805K | 115,528K 93,0°C 1,707K | 20,178K 139,0°C | 0,565K 4,927K
2,0°C 38,378K | 992,069K 48,0°C | 6,579K | 110,746K 94,0 °C 1,662K | 19,506K 140,0°C | 0,553K 4,793K
3,0°C 36,742K | 940,216K 49,0°C | 6,363K | 106,185K 95,0°C 1,618K | 18,860K 141,0°C | 0,541K 4,663K
4,0°C 35,185K | 891,340K 50,0°C | 6,154K | 101,833K 96,0 °C 1,576K | 18,238K 142,0°C | 0,530K 4,537K
5,0°C 33,703K | 845,255K 51,0°C | 5953K | 97,680K 97,0°C 1,535K | 17,639K 143,0°C | 0,519K 4,415K
6,0°C 32,291K | 801,788K 52,0°C | 5760K | 93,716K 98,0 °C 1,495K | 17,063K 144,0°C | 0,508K 4,297K
7,0°C 30,947K | 760,778K 53,0°C | 5574K | 89,931K 99,0°C 1,457K | 16,507K 145,0°C | 0,497K 4,182K
8,0°C 29,666K | 722,074K 54,0°C | 5395K | 86,317K 100,0°C | 1,420K | 15,973K 146,0°C | 0,487K 4,071K
9,0°C 28,445K | 685,536K 550°C | 5222K | 82,865K 101,0°C | 1,384K | 15,458K 147,0°C | 0,477K 3,963K
10,0°C | 27,281K | 651,033K 56,0°C | 5,056K | 79,567K 102,0°C | 1,349K | 14,961K 148,0°C | 0,467K 3,859K
11,0°C | 26,171K | 618,440K 57,0°C | 4,896K | 76,416K 103,0°C | 1,315K | 14,483K 149,0°C | 0,458K 3,758K
12,0°C | 25,113K | 587,644K 58,0°C | 4,742K | 73,404K 104,0°C | 1,282K | 14,022K 150,0°C | 0,448K 3,659K

13,0°C | 24,103K | 558,537K 59,0°C 4,594K 70,526K 105,0°C | 1,250K 13,578K 151,0°C | 0,439K 3,564K

14,0°C | 23,140K | 531,018K 60,0°C | 4451K | 67,773K 106,0°C | 1,219K | 13,150K 152,0°C | 0,430K 3,472K

15,0°C | 22,220K | 504,994K 61,0°C 4,313K | 65,140K 107,0°C | 1,188K 12,737K 153,0°C | 0,422K 3,382K

16,0°C | 21,342K | 480,375K 62,0°C | 4,180K | 62,622K 108,0°C | 1,159K 12,339K 154,0°C | 0,413K 3,295K
17,0°C | 20,503K | 457,080K 63,0°C | 4,052K | 60,213K 109,0°C | 1,131K 11,955K 155,0°C | 0,405K 3,211K
18,0°C | 19,702K | 435,030K 64,0 °C 3,928K | 57,908K 110,0°C | 1,103K 11,585K 156,0°C | 0,397K 3,129K
19,0°C | 18,936K | 414,155K 65,0 °C 3,809K | 55,701K 111,0°C | 1,076K 11,227K 157,0°C | 0,389K 3,050K
20,0°C | 18,205K | 394,385K 66,0 °C 3,694K | 53,589K 112,0°C | 1,050K 10,882K 158,0°C | 0,381K 2,973K
21,0°C | 17,505K | 375,657K 67,0°C 3,583K | 51,567K 113,0°C | 1,025K 10,550K 159,0°C | 0,374K 2,898K
22,0°C | 16,837K | 357,912K 68,0 °C 3,476K | 49,630K 114,0°C | 1,000K 10,229K 160,0°C | 0,367K 2,825K

23,0°C | 16,197K | 341,093K 69,0 °C 3,372K | 47,775K 115,0°C | 0,977K 9,919K 161,0°C | 0,359K 2,754K

24,0°C | 15,585K | 325,147K 70,0°C | 3,272K | 45,997K 116,0°C | 0,953K 9,619K 162,0°C | 0,353K 2,686K

25,0°C | 15,000K | 310,025K 71,0°C 3,176K | 44,294K 117,0°C | 0,931K 9,330K 163,0°C | 0,346K 2,619K

26,0°C | 14,440K | 295,681K 72,0°C 3,083K | 42,661K 118,0°C | 0,909K 9,051K 164,0°C | 0,339K 2,555K
27,0°C | 13,903K | 282,071K 73,0°C 2,993K | 41,097K 119,0°C | 0,888K 8,781K 165,0°C | 0,333K 2,492K
28,0°C | 13,390K | 269,155K 74,0°C 2,906K | 39,596K 120,0°C | 0,867K 8,521K 166,0°C | 0,326K 2,431K

29,0°C | 12,898K | 256,893K 750°C | 2,822K | 38,158K 121,0°C | 0,847K 8,269K 167,0°C | 0,320K 2,372K
30,0°C | 12,427K | 245,250K 76,0 °C 2,741K | 36,778K 122,0°C | 0,827K 8,026K 168,0°C | 0,314K 2,314K
31,0°C | 11,975K | 234,191K 77,0 °C 2,663K 35,454K 123,0°C | 0,808K 7,791K 169,0°C | 0,308K 2,258K
32,0°C | 11,542K | 223,685K 78,0 °C 2,587K 34,183K 124,0°C | 0,790K 7,564K 170,0°C | 0,302K 2,204K
33,0°C | 11,128K | 213,702K 79,0 °C 2,514K 32,964K 125,0°C | 0,772K 7,345K
34,0°C | 10,730K | 204,212K 80,0 °C 2,443K | 31,794K 126,0°C | 0,754K 7,132K
350°C | 10,349K | 195,190K 81,0°C | 2,375K | 30,671K 127,0°C | 0,737K | 6,927K Resistanser dr angivna i Kohm.
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Vi ar redo att hjalpa dig!

Var historia av elektrisk uppvarmning startade ar 1942 nar DEVI
(forkortning av Dansk El-Varme Industri) grundades i Kbpenhamn,
Danmark.

1960 - DEVI borjar tillverka elektriska varmekablar (for frostskydd av
dorrar i kylhus).

1982 - Den forsta exporten till Finland dgde rum och under 1980-talet
Oppnade DEVI sitt nya huvudkontor och fabrik i Vejle, Danmark. Under
de féljande tre dren 6ppnade DEVI forséljningsbolag i Tyskland, Sverige,
Norge, Finland och England.

1987 - Produktionen av ett eget sortiment av termostater inleddes: DEVI
blev systemleverantor.

1992 - Séljbolag i Tjeckoslovakien, Polen, Ryssland och Baltikum
Oppnades.

1997 - Varmemattans tunna golvldsning introducerades pa marknaden.

1998 - Varldens forsta adaptiva timer-termostat (DEVIreg™ 550)
lanserades.

2003 - Danfoss forvarvar DEVI. Electric Heating by Danfoss blir en
symbios av en lang historia bildad av tva varumarken - DEVI och Danfoss
forenade under ett och samma foretagsparaply.

2008 - En avancerad tradlos smart varmeldsning, DEVIlink lanserades.

2012 - Touch controls technology, en avancerad adaptiv
pekskarmstermostat lanserades.

2016 - En avancerad mobilapplikation for att styra rumstermostater
introducerades pa marknaden.

2017 - Danfoss Electric heating firar 75 ar som foretag. Danfoss Floor
Heating och DEVI blir en organisation: Floor Heating och Electronic
Controls

2021 - Electric Heating dr en del av Danfoss Climate solutions for Heating.
Vi erbjuder tekniska I6sningar som tilldter vdrlden att anvanda resurser pd
ett smartare satt och driva pa morgondagens hallbara omvandling. Vi ser
gdrna hur vdra l6sningar anvands for komfort, sdakerhet och hélsa i olika
lander runt om i varlden.

Folj oss pa sosicala medier sa haller du dig standigt uppdaterad pa
aktuell lagstiftning, tekniska funktioner och berakningsverktyg.
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Varfor ar elvarme energieffektiv och miljovanlig?*

« Bekvam rumstemperatur med lagsta mojliga energiférbrukning: energiforlusterna
minskar med upp till 20%

« Hogsta varmeeffektivitet: 99% av energin som avges omvandlas till varme
« Snabb reaktion av ett system: uppvarmning och energi forbrukas endast nar det behdvs

« Oberoende kontroll av temperaturreglering: hog niva av anvandaroberoende fran del till
total

« Exceptionellt hogt energiutnyttjande: du kan tryggt och sakert sanka temperaturen och
darmed energiférbrukningen

« Miljovanligt: ingen anvandning av skadliga amnen

« Idealiskt varmesystem for en idealisk varld: 6kad anvandning av férnybara energikallor for
att minska utslappen

* EUHA underfloor heating alliance https://www.youtube.com/channel/UCaR6M3oWmiaf5ys2cCzHIBA
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HEXA-kodgenerator for DEVIreg™ Touch

in i din DEVIreg™ Touch.

Du hittar den pa var hemsida: www.devi.se

Heat Selector

Danfoss Heat Selector for elektrisk golvvarme ar ett onlineverktyg som optimerar
planeringsprocessen for experter pa varmeapplikationer. Heat Selector sparar tid
vid berdkning av produktval och guidar dig till en rekommenderad produktmix for
inomhusapplikationer. Programvaran ger dig ocksa enkel tillgang till all nédvandig
dokumentation. Scanna QR-koden har bredvid for att komma till Heat Selector.

FR—

PR ——

Electric Heating (EH) Plugin for AutoCAD

Ett gratis plugin, Electric Heating for AutoCAD har uppdaterats med en ny version:
Danfoss DEVI Plugin 2020.6.1 for AutoCAD 2017-2021.

Plugin-programmet stddjer din ingenjors- och designresa genom att gora

ditt arbete snabbare tack vare enkla funktioner for att berakna alla langder,
dimensioner och produktdata for kablar och mattor. Den tacker alla applikationer
inom elvarmeprojekt. Den finns att ladda ner pa var hemsida: www.devi.se

Du kan konfigurera din DEVIreg™ Touch med det webb-baserade
simuleringsverktyget. Du for ver 6nskade installningar genom att
generera en HEXA kod i simuleringsverktyget som du sedan knappar
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DEVIconnecto 56

DEVI EasyConnect 52
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DEVIfoil™ Mirror 58

DEVIhotwatt™ 55 (B) 50

DEVIhotwatt™ 70 (B) 50

DEVliceguard™ 18 (T), i fardiga langder 48

DEVliceguard™ 18 (T), pa trumma 46

DEVImat™ 100T & set 20

DEVImat™ 150T & set 22

DEVImulti™ PVC 54

DEVIpipeguard™ 10 LSZH (T) 40

DEVIpipeguard™ 25 LSZH (T) 40

DEVIpipeguard™ 33 LSZH (T) 40

DEVIpipeheat™ 10V3 26

DEVIpipeguard™ 30 Industry 44

DEVIpipeguard™ 60 Industry 44

DEVIreg™ 316 70

DEVIreg™ 330 68

DEVIreg™ 610 71

DEVIreg™ 850 IV 74

DEVIreg™ Basic 60

DEVIreg™ Hotwater 66

DEVIreg™ Multi 72

DEVIreg™ Room 61

DEVIreg™ Smart 64

DEVIreg™ Touch 62

DEVisafe™ 20T - 230V 31

DEVIsnow™ 20T - 230V 32

DEVIsnow™ 20T - 400V 32

DEVIsnow™ 30T - 230V 34

DEVIsnow™ 30T - 400V 34

DEVIsnow™ 300T - 400V 36

DEVIsport™ 56

DEVItronic™ 78

DEVIwarranty™ 4

Effektbehov 95-97

Givarvarden 98

Reglercentraler IP 55& 65 63
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Garantibevis och DEVI:s produktkatalog i din smartphone.

Med DEVlinstaller™ appen blir ditt dagliga arbete enklare. Du kan skapa garantier, lagga till bilder pa installationer och skapa
garanticertifikat. Dessa kan sedan delas direkt fran din smartphone eller skrivas ut. Du kan ldgga till information om alla dina
installerade projekt och du kan séka efter produkter i appens produktkatalog som du kan lagga till pa respektive projekt. Om din
kund skulle férlora sitt garanticertifikat eller sitt inképsbevis finns all information sparad online. Fér att komma igang féljer du

stegen nedan:

1. LADDA NED APPEN 2. REGISTRERA DIG 3.SKAPA ETT PROJEKT

00

4.LAGG TILL PRODUKTER 5.TA FOTON 6. SKAPA GARANTI

GETITON # Download on the
P> GooglePlay | @ App Store

Kontakta oss

Besok var hemsida for med information www.devi.se
Du kan ocksa skicka forfragan direkt till kundservice.se@danfoss.com

AF268540774595sv-SE0812

Danfoss AB
Industrigatan 5

582 77 Linkdping ®
Kundservice: 010-888 74 00
Mail: kundservice.se@danfoss.com

Besok devi.se
bv Danfoss

Danfoss AB
Heating Segment - heating.danfoss.se « +4610 888 74 00 - E-mail: kundservice.se@danfoss.com

Danfoss tar ej pa sig nagot ansvar for eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss forbehaller sig ratt till (konstruktions) andringar av sina produkter utan féregaende avisering.
Det samma galler produkter upptagna pa innestaende order under forutsattning att redan avtalade specifikationer ej andras.
Alla varumarken i det har materialet tillhor respektive foretag. Danfoss och Danfoss logotyp ar varumarken som tillhor Danfoss A/S. Med ensamratt.




