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Danfoss Climate Solutions for heating



Valkommen till Danfoss

Danfoss sdg sina forsta dagar ndar Mads Clausen startade sitt eget foretag "Dansk Kgleautomatik og
Apparatfabrik”i sina fordldrars bondgard i Nordborg, Danmark, den 1 september 1933. Sedan dess
har verksamheten vuxit fran ett soloféretag till en av vérldens ledande leverantdrer av innovativa och
energieffektiva I6sningar som 6kar maskinproduktiviteten, minskar utslappen och energi-
forbrukningen samt mojliggor elektrifiering.

En passion for innovativa kundldsningar har funnits hos Danfoss sedan Mads Clausens allra forsta
uppfinningar. Fran den termostatiska expansionsventilen for kylsystem, till en av varldens forsta
radiatortermostater for reglering av varme, till varldens forsta masstillverkade frekvensomriktare, hela
vdgen till dagens telematik som anvands for precisionsjordbruk och hela vagen till banbrytande
teknologier som driver pa den gréna omstallningen.

Ar 1942 etablerar Mads Clausens vian, Svend Hoffmann, Kyl-Automatik Fabriks AB (KAF) som d& blev
generalagent for Danfoss produkter i Sverige. Sex ar senare, ar 1948, registreras det aktiebolag som pa
70-talet blir Danfoss AB.

Ar 2023 firar vi vart 90-arsjubileum som ett foretag som ar starkare &n nagonsin och redo for
framtiden, | Sverige firar vi 75 ar, det var da vi startade upp Danfoss verksamhet i Mjolby.

Danfoss dr indelat i tre olika segment: Climate Solutions (I6sningar inom varme och kyla, allt fran
radiatorventiler och termostater till fjarrvarmecentraler for sma och stora hus samt I6sningar for
industriell och kommersiell kylning och luftkonditionering), Power Solutions (komponenter till mobila
tillampningar for terrang, off-highway) och Drives (drivenheter som ar oberoende av motortillverkare
och kan anpassas efter alla motortekniker).

Mads Clausen
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Danfoss Climate Solutions

Vi arbetar standigt med utveckling av befintliga och nya produkter. Detta innebdr innehdllet i katalogen kan
komma att dndras utan att vi ger ut en ny katalog. For att se den absolut senaste uppdateringen av var katalog
hanvisar vi dig att besoka var hemsida danfoss.se

Kundservice & teknisk support

Har kan du fa svar pa fragor gdllande bland annat leveranstider, orderhantering, offerter och teknisk informa-
tion om vara produkter.

Telefon: 010-8887400

E-post: kundservice.se@danfoss.com

Leveransvillkor

Generellt tillampas Sveriges Mekanférbunds "Allmanna leveransbestammelser NL 09”.

Vid leveranser till rorgrossistkunder galler AAVVS 09

Vid leveranser till elgrossistkunder galler ALEM 09

Angivna leveranstider ar ungefarliga, Danfoss AB tar ej ansvar for eventuella leveransférseningar.
Transportskador skall av kunden reklameras hos aktuellt fraktbolag da alla leveranser sker pa kundens risk. Om
kunden sa 6nskar ombesorjer vi transportforsakring som debiteras.

Reklamation

Levererat gods aterkdps inte om annat ej avtalats.

Returgods ska vara forsett med ett returnummer. Returnummer erhdlls vid kontakt med Danfoss pa:
Telefon: 010-8887400

E-post: kundservice.se@danfoss.com

Offerter

Om du vill ha en offert fran oss kontaktar du oss pa:
Telefon: 010-8887400

E-post: kundservice.se@danfoss.com

Danfoss Product Store

Danfoss Product Store ar var webshop. Webshopen férenklar ditt arbete pa manga satt. Framforallt finns all
viktig information om alla vara produkter samt produktdokumentation har. Kontakta oss for att skapa ett eget
login sd kan du enklare ta del av nedanstaende:

. En enkel produktsékning som gor att du snabbt kan hitta ratt produkter

. Produktdetaljer med specifikationer, dokumentation och reservdelar

. Du kan se priser och kontrollera tillgangligheten innan du bestaller

. Oversikt dver orderhistorik inklusive orderstatus och méjlighet att spara paket
. Enkla urval och konfiguration av produkter baserat pa tekniska specifikationer

Om Danfoss Climate Solutions produktkatalog for produkter inom varme
For att underlatta for dig som ldsare har vi tagit hjdlp av ndgra ikoner. Ikonerna guidar dig och talar om inom
vilka omraden som produkterna passar.

Inom Danfoss delar vi in vara produkter i applikationsomraden enligt ikonerna nedan:

Enfamiljshus (Single family houses) Kommersiella byggnader (Non residential buildings)

Flerfamiljshus (Multi family houses) Fjarrvarme (District energy)
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Radiatorventiler
RA-DV PURE

RA-DV PURE ér en serie tryckoberoende radiatorventiler som &r utformade for anvéandning i 2-rérvéarmesystem

tillsammans med alla typer av termostatgivare med Danfoss RA-koppling.

RA-DV PURE har en inbyggd

tryckregulator som haller differentialtrycket pa en konstant niva om 0,1 bar for att bibehalla installt flode. Ventilerna
finns tillgangliga med ett maximalt vattenfléde pa 10 - 135 I/h.

RA-DV PURE
Benamning Utforande Storlek Anslutning Artikelnr  RSK-nr
Vinkel 015G0271 667 7001
10 G3/8
Rak 015G0272 667 70 00
Vinkel 015G0273 | 6677003
RA-DV PURE 15 G1/2
Rak 015G0274 6677002
Vinkel 015G0275 667 70 05
20 G3/4
Rak 015G0276 | 6677004

B &8

Tillboehor RA-DV

Egenskaper
RA-DV PURE

« Arbetsomrade 10-60 kPa
« Fullt dynamisk ventil
- Utan krav pa samregleringsventiler

Bendamning Anmérkning Qillralc’:(er:ing Artikelnr  RSK-nr

RA-DV PURE Packbox 10 st 015G0290 | 4812147
RA-DV PURE ventilinsats Ventilinsats Med regulator, 5 delar - 015G0899 667 90 03
PFM100 Métinstrument | Differenstrycksmétning - 003L8260 | 5117803
dP Tool for PFM100 Matkit For RA-N, RA-U och RA-DV - 013G7861 5117809

L+ %

® e

PFM100 dP Tool for PEFM100

4 | Danfoss Climate Solutions - PRODUKTKATALOG VARME - AF270558736105sv-SE0917




Radiatorventiler
RA-U PURE och RA-N PURE

RA-U PURE och RA-N PURE ventiler med forinstélining anvands i 2-rors varmesystem dar efterfragan avseende
miljovanliga produkter (lagblyade) méter kraven i Byggvarubeddmningen och SundaHus med bra miljobetyg.
Produkterna innehadller mycket ldga halter av bly, som numera finns upptaget pa ECHAs SVHC-lista, dven kallad
"kandidatlistan” 6ver amnen som ar kandidater att bli férbjudna i framtiden. RA-U PURE och RA-N PURE
reducerar miljobelastningen av bly till mycket ldga varden.

RA-U PURE

Differens-
tryck kPa max

Med las 20 10

Antal per
forpackning

Rak 90

Benamning Anmairkning Anslutning Utforande Artikelnr  RSK-nr

RA-U PURE 0,016-0,30 | 0,32 015G3022 47959 30

RA-N PURE

Differens-
tryck kPa max

Bendamning Anmarkning

Med las

RA-N PURE

30

Anslutning Utforande A"ntal per. Artikelnr  RSK-nr
forpackning
Rak 015G4022 47959 31
10 0,65 Vinkel 015G0071 47959 25
0,04-0,56

Rak 920 015G0072 47959 26
Vinkel 015G0073 4795927

15 0,90
0,04-0,73 Rak 015G0074 | 4795928

a

20 0,10-1,17 1,58 75 015G0076 4795929

Tillbehor RA-U PURE och RA-N PURE

Benamning

Typ

Anmaérkning

Antal per
forpackning

Artikelnr

RSK-nr

Serviceinsats (Iasbar) RA-N PURE 10-15 10 015G3018 | 4812148
Serviceinsats RA-N PURE 10 10 015G3063 | 4812149
Serviceinsats RA-N PURE 15 10 015G3073 | 4812150
Packbox PURE 10 015G0290 | 4812147
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Radiatorventiler
RA-U och RA-N

RA-U och RA-N ventiler med forinstallning anvands i 2-rérs vattenburna varmesystem for att sdkerstalla basta
fordelning av flodet. Forinstallning gor det mojligt att gora exakta installningar av beraknat flode.
Forinstallningen kraver inga verktyg. RA-U och RA-N med I3s har [asbar forinstallning. Nyckel for 1asning finns
som tillbehor. Ventilhus RA-U med forinstallning ar avsett for anlaggningar med lagflode.

RA-U
Differenstryck
Bendmning Anmiérkning kPa Anslutning K\13 szs Utforande A“ntal AT Artikelnr  RSK-nr
max m?/h  m?/h forpackning
. 0,016-
RA-U Med las 20 10 030 0,32 Rak 90 013G3022 | 4818208

RA-N
Differenstryck
Bendamning Anmirkning kPa Anslutning K\13 Kv:s Utforande A"ntal per. Artikelnr  RSK-nr
max mi/h md/h forpackning
Med las Rak 013G4022 | 4818207
Vinkel 920 013G0071 | 4818233
0,04-
10 056 | %% Rak 013G0072 | 4818209
Omvand 75 013G3011 | 4818266
vinkel
Vinkel 0 013G0073 | 4818241
15 ((J),(;z;— 0,90 Rak 013G0074 | 4818217
RA-N 30 Omvénd 013G3013 | 4818274
vinkel
0.10- . Vinkel 75 013G0075 | 4818258
' 158 ———————
20 117 Rak 013G0076 | 4818225
0,08- Omvand
0gs | 1103 vinkel 28 013G3015 | 4818282
DIN-métt 010 Vinkel 013G0037 | 4818399
med nippel 25 "] 140 30
1,04 Rak 013G0038 | 4818381

och mutter

b = " F; :;.mu
.J:%g @
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Tillbehor RA-U och RA-N

Bendamning

LUTHET GILT]

Antal per

forpackning

Artikelnr

RSK-nr

Instlliningsverktyg g::g och lasbar | _ 1 013G3028 | 4818211
10Rx @10 013G4100 | 4812115
192N3303 | 4803889
10Rx @12
Kompressionskoppling RA-N 10 013G4102 -
15Rx @12 013G4112 | 4818845
15Rx @15 013G4115 | 4818852
Lasring for forinstallining RA Rod plast 30 013G0294 | 4812116
Nippel och mutter med O-ring mot | ~ 12 175 013G3203 | 4817787
radiator - 3/8 200 013G6722 | 4817770
Nyckel for RA (insatsdemont) - - 003L0213 | 4812117
Serviceinsats 10415 10 013G3063 | 4818201
Serviceinsats (lasbar) RA-N 013G3018 | 4812118
Serviceinsats 20-25 8 013G3064 | 4812119
;ﬁ’;’ﬁ\'ﬁ‘sats (uppgradera RANVL | ¢ 10-15, passar ej RA/VL koppel 013G4011 | 4818202
Packbox RA Inklusive O-ring 10 013G0290 | 4818167
Tackhuv RA-N For last forinstalining 192N3105 | 4818200
PFM100 Matinstrument | Differenstrycksmatning - 003L8260 5117803
dP Tool fér PEM100 Matkit For RA-N, RA-U och RA-DV - 013G7861 5117809
PFM1000 Matinstrument Bluetooth, max 10 bar - 00378260 5117805
PFM1000 Matinstrument Bluetooth, max 20 bar - 00378261 5117806
P
L& "y,
/ N2 s
. | & -/}{
Kompressionskoppling o Instdllningsverktyg
Serviceinsats ..
dP Tool fér PFM100

RLV-KDV, dynamiskt H-stycke

Benamning Anmaérkning Erl’faferenstryck Anslutning :I;\)-(:JeBIV ;II(\)-dNeBIV Utforande  Artikelnr  RSK-nr
RLV-KDV BIV hoger/ Rak 013G7870 | 5401088
vanster
- B ¢/c 50mm )
RLV-KDV BIV vanster sida 15-60 G15/G20 | 13-1061/h | 34-150/h | ViKMot | 41367871 | 5401089
radiator . vagg
mot radiator
RLV-KDV BIV hoger sida Vinkelmot | 1367875 | 5401090
radiator vagg
Egenskaper
RLV-KDV

- Avsedd for importerade

radiatorer med BIV-ventil

« Anslutning mot rérsida Eurokonus
«c/c 50 mm

«Tillsammans med BIV erhalls dynamisk
radiatorventil (PITRV)
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Danfoss radiatortermostater

marknadsledande i mer an 50 ar

Det industriella aventyret borjade

1943 och utvecklas standigt

Grunden till det industriella aventyret lades
1943, dar radiatortermostaten gick till serie-
produktion tio ar senare. Principen var ett helt
nytt och annorlunda satt att hantera varme-
reglering, och idén visade sig vara sa god att
den har satt standarden fram till idag. Det
beror bland annat pa avgorande fordelar sa-
som hog bostadskomfort, mindre miljobelast-
ning och battre vairmeekonomi.

Varldens enda radiatortermostat
med gasfylld bdalg ger den snabbaste

och basta regleringen

En av hemligheterna bakom den mer an 20 ar
langa livslangden ar gasfyllningen i
radiatortermostatens balg, som - i motsats till
andra fyllningar - alltid bevarar samma hoga
reglerings- och reaktionsniva. Det beror bland
annat pa den precisionsframstallda metallbal-
gen, som ger de basta egenskaperna och den
basta hallbarheten.

RA 2000 gasfyllda radiatortermostater ger
saledes en markant battre reglering dn andra

O-ringspackbox

Instéliningsvred

Instaliningsfjader
Tryckspindel

Gasfylld bélg
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existerande givarprinciper. Pa sa vis uppfylles i
extremt hog grad den kravande korta insvang-
ningstiden vid temperaturforandringar.

Andra kanda givarprinciper reagerar upp till
70 % langsammare. RA 2000 utnyttjar darfor
gratisvarmen maximalt och évertemperaturen
efter nattsankning ar sdledes minimal.

RA 2000 gasfyllda radiatortermostater reglerar
med proportionalband - P-band - mellan

5 - 2 °C. Pa sa vis far man den mest precisa
temperaturregleringen i rummet. RA 2000
radiatorventiler ar marknadens tystaste
ventiler. | normalt driftsomrade ar ljudnivan
flera decibel lagre an pa 6vriga ventiler.
Samtidigt ar RA 2000 ventilerna helt fria fran
generande hogfrekventa ljud och/eller
basdjupa stornings-frekvenser.

2011 lanserades elektroniska radiator-
termostater. De elektroniska radiator-
termostaterna har forbattrad reglerfunktion,
vadringsfunktion, ventilmotionering och
automatisk borvardesomstallning som nya
funktioner.

Oppningsfjader

Ventilkagla

Forinstaliningssidja

—e
L |
I Jd I






Radiatortermostater AERO

For villa

. : Egenskaper
Termostat med inbyggd givare VILLA
Bendamning Anmérkning Artikelnr  RSK-nr . Gasfylld termostat

« Instéllningsomrade 1-5
+ Rumstemperatur 7-28 °C

AERO RA click | - 015G4590 | 667 60 00

Anvénds dar rumsluften fritt kan passera termostaten.

\AVAVAVAVAVEV] : AYAYAYAYAVAVA) \YAVAVAVAVAVAV

@Tﬂr/\/\/\/\/\/\/\—| /\[\/\/\/\/\/—\W /\/\/\/\/\/\/\W /\\\_\_.

AERO RA click

Termostat med separat givare

Bendamning Anmérkning Artikelnr  RSK-nr

Separat givare med

Kapillarar 0-2 m 015G4592 | 66760 04

AERO RA click RS

Anvénds nar termostaten sitter under en fonsterhylla, bakom en gardin eller liknande.

| >

YAV AV Y AY VAV VAV AVAVAVEAW]

|
|
[
)

/\/\/\/\/\/\/\/\/’\/\/\/\/\/\—l

AERO RA click RS
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5- och 10-ars garanti

Lita pa oss
- vi har 75 ars erfarenhet

| ndstan hundra ar har vi arbetat med att utveckla
termostater och ventiler for att erbjuda familjer dver
hela varlden den bdsta inomhuskomforten. 1943
uppfann vi den allra forsta termostatventilen. Idag
varms over 40 miljoner hem med hjdlp av var teknik.

Nu vill vi hedra Danfoss arv genom att erbjuda en ny
5-drsgaranti pd alla radiatortermostater och
radiatorventiler sd att vi kan erbjuda dina kunder
bdsta mojliga service och komfort, med produkter
som du litar pa.

GARANT]

5

s AR
[

GARANT]

1 Aktivera den 10-ariga
garantin

Forlang till 10 ars garanti

Danfoss radiatortermostater och ventiler ar utformade for att fungera perfekt tillsammans
och optimera energieffektiviteten.

Om kunden kombinerar en ventil och en termostat kan vi erbjuda 10 ars garanti for de individuella
produkterna om installationen utfors av en professionell installator. Det innebar att garantitiden kan
fordubblas nar du installerar produkterna tillsammans.




Radiatortermostater
For fastigheter

AERO RA click MAX

Benamning

Anmérkning

Rums-
temperatur

Artikelnr

AERO RA click MAX 21 - 7-21 015G4680 | 667 6001
AERO RA click MAX 21 RS | Separat givare 7-21 015G4682 | 667 60 05
AERO RA click MAX 23 - 7-23 015G4623 | 667 60 03
AERO RA click MAX 22 - 7-22 015G4622 | 667 60 02

Egenskaper

- Gasfylld termostat

« Passar till RA2000-ventiler
« Last max begréansning

« Instéllningsomrade 1-3

AVEO RA MANIPULERINGSSAKER

Rums-

Bendamning Anmérkning Artikelnr
temperatur

AVEO RA OOM - 7-28 015G4040 | 667 60 06

AVEO RA OOM RS - 7-28 015G4042 | 667 60 07

Mejselset Tillbehor - 013G1236 | 4818100
Egenskaper

N

- Gasfylld termostat \\

« Passar till RA2000-ventiler

- Vandalsdker for offentlig miljo
» Max/min-begransning med hjélp av mejselset

« Instéllningsomrade 1-5

REDIA RA click MAX

Bendmning

Anmairkning

Rums-
temperatur

Artikelnr

Vo

REDIA RA click MAX 21 IPC | Inbyggd 8-21 015G5421 | 667 60 08
REDIA RA click MAX 22 IPC | Inbyggd 8-22 015G5422 | 667 60 09
REDIA RA click MAX 23 IPC | Inbyggd 8-23 015G5423 | 667 60 10

Egenskaper

- Vatskefylld termostat
« Passar till RA2000-ventiler

+ Max/min-begransning med hjélp av mejselset

« Instdllningsomrade 1-3
- Séljs i 60-pack
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Radiatortermostater RA5060 VAGG

RA5060 VAGG
Bendamning Kj\pll.!ar- Rumstemperatur  Artikelnr  RSK-nr
rorslangd
RA5062 VAGG 2m 013G5062 | 4818451
RA5065 VAGG 5m 10-30 013G5065 | 4818452
RA5068 VAGG 8m 013G5068 | 4818453
RA5074 VAGG 24+2m 013G5074 | 4818468
Egenskaper

RA5062, 5065, 5068 & 5074

« Gasfylld termostat

« Passar till RA2000-ventiler | -\
« Lasbar max-/minbegransning
« Regulatordel med separat installningsdel, for / @3 n
montering pa vagg eller i panel / q'- 7
o
-
5 *
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Servicetermostater
For fastigheter och villa

Bendamning Anmaérkning Rumstemperatur  Artikelnr  RSK-nr
AERO RA/VL 26 mm halsdiameter, ersatter RAVL 7-28 015G4550 | 6676011
AERO RA/VL RS 26 mm halsdiameter, ersatter RAVL, separat givare 7-28 015G4552 | 6676012
AERO RA/V 34 mm halsdiameter, ersatter RAV 7-28 015G4560 | 667 60 13
AERO RA/V RS 34 mm halsdiameter, ersétter RAV, separat givare 7-28 015G4562 | 667 60 14
RA 2760 M M28 hals, servicetermostat for MMA 7-21 013G2760 | 4818487
RA 2761 M M28 hals, servicetermostat for MMA 7-28 013G2761 | 4818489
RA2770T M28 hals, servicetermostat for aldre TA-ventil 8-21 013G2770 | 4818488
REACT M30x 1.5 | M30-anslutning 8-28 015G3030 | 667 60 15
Radiatortermostater
Ser dina termostater ut sa har? Byt till:
2%
"Ilumllf . (- % {s\,}_, Vs ~ -,
Y 5, & W e ‘: £y ]
- 4 : », o) \\ . { : -
wio X0 =t &
26 mm halsdiameter RA/VL 2950 AERO RA/VL
S ”
L ”, y
ank/ NE \ a
Y @ i n
P @ e,
34 mm halsdiameter RA/V 2960 AERO RA/V
\ — - P, Py -
& . & ( o
TA Hydronics M28 med I6pande mutter RA2770T RA2770T

%)

o

MMA M28 med |6pande mutter

Tillbehor radiatortermostater

RA 2760/61 M

e

-6

RA 2760/61 M

Bendamning Typ Anmérkning :\é;:)a;c’;(el:ing Artikelnr  RSK-nr
RA 5060 till RA-hus 23 mm hals - 013G5191 -
Adapter RA 5060 till RAVL-hus 26 mm hals - 013G5192 | 4818459
RA 5060 till RAV hus 34 mm hals - 013G5193 | 4818458
Vinkeladapter RA/RA 90° - 013G1350 | 4812121
Hand RA - - 013G5002 | 4812122
andratt
- 150 192N3343 | 4818401
Kompaktadapter RA 5060 - - 013G5190 | 4818457
" RA/NVL - 013G2493 -
Kapa OOM 10
RA/N - 013G2494 -
Mejselset AVEO OOM Levererasi - 013G1236 | 4818100
fodral
RA Snap (svart) - 013G5241 | 4818140
Plomberingsmekanism 20
RA Snap (vit) - 013G5245 | 4812123
Plomberingsplugg till I3sskruv | AVEO OOM - 50 013G1232 | 4818142
Tackplatta AVEO OOM - 20 013G1672 | 4812124
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RAX radiatortermostater
Designtermostat

- tidlds och elegant

Danfoss erbjuder ett sortiment av termostater som utmanar uppfattningen om

att en termostat inte &r mer dn ett nddvandigt tillbehor. Passar bra for dig som
bor i villa, termostaten kan inte max/min-begrénsas.

RAX &r en exklusiv termostat som &r utvecklas speciellt for moderna design-
radiatorer. Termostaten (RAX) kan anvandas pa alla radiatorventiler RA 2000.
RAX-K anvands till ventiler med M30-génga.

Egenskaper
Bendmning = Anmarkning Artikelnr  RSK-nr RAX och RAX-K
RAX Vit 013G6070 | 4819062 - Vatskefylld termostat
RAX Krom 013G6170 | 4819064 | - Rumstemperatur 8-28°C
RAX Svart 013G6075 | 48190 66
RAX-K Vit, M30 013G6080 | 4819080
RAX-K Krom, M30 013G6180 | 4819085

Krom Svart Vit
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Radiatortermostat Danfoss Eco™

Danfoss Eco™ ger dig fullstéandig kontroll 6ver din radiatoruppvarmning via
Bluetooth. Det &r den perfekta fristaende 16sningen fér dig som bor i lagenhet
eller villa. Fungerar dven i offentliga miljoer.

Med Danfoss Eco™ har du en smart 16sning for kontroll pa varmen och ett
utmarkt val ndr du vill byta ut dldre radiatortermostater.

Bendamning Anmaérkning Rumstemperatur  Artikelnr  RSK-nr

Elektronisk radiatortermostat RA 6-28°C 014G1001 | 480 86 46

Danfoss Eco och M30-anslutning

Egenskaper
Danfoss Eco™

« Programmerbar komfort som passar din vardag: hemma, borta eller nar du sover

« Styr enskilda radiatorer med Danfoss Eco™-appen

« Bluetooth-teknik: programmera varje Danfoss Eco™-termostat fran ett avstdnd pa upp till 10 m
+ Manuell vridande termostatjustering

« Plug-and-play-16sning for enkelt utbyte och omedelbar smart uppvarmning

Living Room 1

pennelt

At Home







Ditt smarta hem - nu annu smartare

Radiatorer, vattenburen golvvarme eller bada?
Danfoss Ally™ erbjuder en 16sning for alla hem och alla behov.

Danfoss Ally™ ar Danfoss nya familjemedlem inom smarta varmelsningar. Danfoss Ally™
ar molnbaserad och du far full kontroll ver dina radiatorer och vattenburna golvvarme
oavsett var du befinner dig. Med full kontroll &r du garanterad ett perfekt och bekvamt

inomhusklimat. Las mer pa: ally.danfoss.se
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Danfoss Ally™

Bendamning Anmaérkning Artikelnr

Danfoss Ally™ radiatortermostat Adapters inkluderande: RA, M30 014G2420 | 4808763

Adapters inkluderade: RA, M30, RAV & RAVL.
Konsumentforpackning utan batterier.

Danfoss Ally™ radiatortermostat 014G2460 | 4808765

Programmerbart tradldst styrsystem som ansluter
Danfoss Ally™ gateway samtliga Ally-enheter till internet och intelligent 014G2400 | 48087 64
styr uppvdarmningen via en app.

Elektronisk sensor for matning av rumstemperatur

Danfoss Ally™ rumsgivare/fuktsensor och fuktighet inomhus.

014G2480 | 4808791

Danfoss Ally™ starter pack Innehaller gateway och radiatortermostat 014G2440 | 4808766

- Danfoss Ally™ radiatortermostat

’ Egenskaper

« Programmering och styrning via ZigBee gateway
- Energibesparing

- Enkel installation

- Latt att anvanda

- Manuellt ldge

- Oppet fénsterfunktion

« PID Noggrann temperaturreglering
- Adaptiv inldrning

- Lattavldst LCD display

- Display rotation -180 grader

+ Min./max. temp. instéllning

- Barnlas

- Frostskydd

- Ventilmotioneringsfunktion

- Bakgrundsbelyst display

- Batterilivslangd upp till 2 ar

- Visuell varning for batteribyte

- Uppgraderingsbar mjukvara

Tillbehor

Bendamning Anmérkning Artikelnr

Adapter For RAV (34) och RAVL (26)-ventiler (i paketet ingar 014G0250 | 48184 60
en packbox)

Adapter For MMA M28-ventiler och Comap (Epecon Fluide) 014G0264 | 4808688

Adapter For Caleffi + Giacomini (LK minishunt) 014G0263 | 4808690
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Radiatorkoppel, 1-rors

1-rors radiatorkoppel for underanslutning av rér. Komplett radiatorkoppel med
anslutning for 15 mm ror.

Pinpack RA-KE

Hojd
(mm)

Antal per
forpackning

Mellanrorslangd

(mm) RSK-nr

Anmaérkning Artikelnr

Innehall enligt bild till
hoger: Ventilhus, underdel
med avstangning,
mellanror, kopplingar mot
radiator (1/2) och rérnat

600 509 30 013G3124-1 | 4817791

(M22x1,5 15)

1-rors radiatorkoppel for underanslutning av ror. Losa delar.
Forpackningarnas storlek bryts ej.

RA-KE
P il Antal per .
Bendmning Anmarkning " . Artikelnr RSK-nr
forpackning
Ventilhus 1 - 50 013G3248 48149 42
Kona (ingar i ventilhuset) 2 M18x12 013L4108 48147 68
Mutter (ingar i ventilhuset) | 3 M18x12 013L4109 481 47 66
Mellanror 4 509 mm 10 192N0509 48147 47 4
Kona (ingar i underdelen) 5 013L4108 481 47 68
M18x12
Mutter (ingar i underdelen) | 6 013L4109 481 47 66
Underdel 7 | Med avstangning 50 013G3155 48149 41
8a | M22x1,510 013L4210 48147 00
Anslutning mot rornat 8b | M22x1,512 013L4212 481 47 01 _—r 4
200 2@ J_T:I 7
8c | M22x1,515 013L4215 4814702 F
g T =
Nippel och mutter mot 9a | 3/8 013G6722 | 4817770 ] Eff: i : e 1)
. . agil || )
radiator med O-ring 9% | 1/2 175 013G3203 | 4817787 5 =
— e b

Tillbehor RA-KE

Benamning Anmarkning A"ntal per Artikelnr  RSK-nr
forpackning

Overgangsnippel R3/8-12 300 013L4142 | 4816567

Overgangsnippel R1/2-15 300 013L4145 | 4816575

Innehall enligt bild: Ventilhus, mellanrér och underdel med avstangning.

Saljs i 30-pack.
RA-KE, industripack

Hojd
(mm)

Rorlangd
(mm)

Artikelnr
013G6705

600 509

Purmo/Curant

RSK-nr

Artikelnr
4814812 | 013G6705 | 4814812

Epecon

RSK-nr
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Radiatorkoppel, 2-rors

2-rors radiatorkoppel for underanslutning av rér. Komplett radiatorkoppel med
anslutning for 12 mm ror.

Pinpack RA-K-VB

Antal per
fopackning

Hojd  Mellanrorslangd

Artikelnr RSK-nr
(mm) (mm)

Anmérkning

Innehall enligt bild till hdger:
Ventilhus, underdel, mellanror,
kopplingar mot radiator (1/2)
och rornat (M22x1,5 12)

600 509 30 013G3223-1 | 4817790

2-rors radiatorkoppel for underanslutning av ror. Lésa delar.
Forpackningarnas storlek bryts e;j.

RA-K-VB och RA-K-VB-N

Bendamning Anmérkning 2;:;:3(%“9 Artikelnr

1a | 1a.kv 0,04-0,56 | 90 013G0072 4818209
Ventilhus 50 013G3255 48147 65

1b. kv 0,04-0,50 | 810 013G6721 48147 58
Ventilhus med last forinstallining b 013G3255-L | 4814801
Ventilhus kv 0,016-0,35 >0 013G3255-U 48149 38
Vinkelror 2 M22 200 192N3301 48177 80
Kompressionskoppling 3a | R3/8x12 192N3303 48038 89 i
Kona (ingar i ventilhus 1b) 3b | M18x 12 01314108 | 4814768 g_ﬂm[ 7y " RAKVE
Mutter (ingar i ventilhus 1b) 3c | M18x12 013L4109 481 47 66 . fﬁi ok
Mellanror 4 509 mm 10 192N0509 48147 47 -
Kona (ingar i underdelen) 5 M22 x15-12 013G3208-1 478 8509
Mutter (ingar i underdelen) 6 M22x12 013L4106 481 47 69
Underdel ;| Vindbar med 50 013G3134 | 4814787 s
avstanging 810 013G3136 | 4814759

8a | M22x 1,510 013L4210 4814700
Anslutning mot rérnat 8b | M22x 1,512 10 013L4212 48147 01

8c | M22x 1,515 013L4215 48147 02

9a | 3/8 200 013G6722 4817770 o
r’\:‘iggg_?;hgm“tter motradiator g, 115 175 013G3203 | 4817787

9b | 1/2 5000 013G3204 4817797

Tillboehor RA-K-VB och RA-K-VB-N

Bendamning Anmérkning ?i;ralc':(er:ing Artikelnr  RSK-nr
o . . | R3/8-12 300 013L4142 | 4816567
vergangsnippe
R1/2-15 300 013L4145 | 4816575
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Radiatorkoppel, 2-rors

Innehall enligt bild till vénster: Ventilhus, mellanrér och underdel.
Saljs i 30-pack.

RA-K-VB, industripack

Purmo/Curant/

Héjd  Rérlingd Halrad/Altech Lenhovda Korado/Watt/Nordic
(mm) (mm)
Artikelnr  RSK-nr Artikelnr  RSK-nr Artikelnr  RSK-nr

300 205 - - - - 013G6601 | 48147 06
300 209 013G6606 | 4814841 | 013G6606 | 48148 41 - -
400 305 - - - - 013G6602 | 4814707
400 309 013G6607 | 4814863 - - - -

500 405 - - - - 013G6603 | 48147 08
500 409 013G6610 | 4814864 | 013G6610 | 48148 64 - -

600 505 - - - - 013G6604 | 4814709
600 509 013G6612 | 4814850 - - - -

900 805 - - - - 013G6605 | 4814710

Innehall enligt bild til vénster: Ventilhus, vinkelrér, kompressionskoppling, mellanrér och underdel.

Séljs i 30-pack.

RA-K-VB-N, industripack

Purmo/Curant/

Hojd  Rérléngd Halrad/Altech Renhoyda
(mm) (mm)
Artikelnr  RSK-nr Artikelnr RSK-nr
300 170 013G6632 | 4814792 | 013G6632 | 4814792
400 270 013G6633 | 4814793 - -
500 370 013G6636 | 4814795 | 013G6636 | 48147 95
600 470 013G6638 | 4814796 | 013G6638 | 4814796
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Radiatorkoppel, mellanrorslangder
RA-K-VB

Prumo/Curant/

Héjd  Rérlingd Halrad/Altech Lenhovda Epecon Brugman Korado/Watt/Nordic
(mm) (mm)
Artikelnr  RSK-nr Artikelnr RSK-nr Artikelnr RSK-nr  Artikelnr  RSK-nr  Artikelnr  RSK-nr

280 205 192N0205 | 48147 34

300 199 192N0199 | 48148 94

300 209 192N0209 | 4814737 | 192N0209 | 4814737

400 299 192N0299 | 4814893

400 305 192N0305 -
400 309 192N0309 | 48147 46 192N0309 | 4814746 | 192N0309 | 48147 46

450 359 192N0359 | 48147 40

500 399 192N0399 | 4814892

500 405 192N0405 -
500 409 192N0409 | 4814752 | 192N0409 4814752 | 192N0409 | 4814752

600 499 192N0499 | 4814891

600 505 192N0505 -
600 509 192N0509 | 48147 47 192N0509 | 48147 47

900 799 192N0799 | 4814889

900 805 192N0805 -
900 809 192N0809 | 48147 57 192N0809 | 4814757

RA-K-VB-N

Prumo/Curant/Hal-

Hojd  Rérlingd rad/Altech Lenhovda Epecon
(mm) (mm)

Artikelnr RSK-nr Artikelnr RSK-nr Artikelnr RSK-nr
300 170 192N0170 | 4814722
600 470 192N0470 | 4814726 | 192N0470 4814726 | 192N0470 | 4814726
900 770 192N0770 | 4814728
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RAX-set och VHX-DUO

For designradiator och handdukstork

Set med termostat, ventil och returventil i designutférande.

Egenskaper

RAX-set RAX
Benamning Anmérkning Artikelnr  RSK-nr

Krom 013G4003 "Kv003-0.34

Hogermonterad termostat - Kvs 0,44

Gravit 013G4007 -
RAX-set

Krom 013G4004 -

Vénstermonterad termostat
Gravit 013G4008 -

Hégermonterad Viinstermonterad

Set med ventilhus och termostat for handdukstork, C-C 50 mm. Ej for 1-rérssystem.

VHX-DUO Sa;r_islggaer

Benamning Anmaérkning Artikelnr  RSK-nr

Krom 013G4276 ~Kv0,12-0,49
Anslutning mot golv +Kvs 0,56

Gravit 013G4278 -
Krom 013G4279 -

Gravit 013G4281 -

VHX-DUO

Anslutning mot végg

Anslutning mot golv Anslutning mot vidgg
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Renoveringskoppel RadiCal FLX

For utbyte av befintlig underkopplad radiator till ny radiator med sidoanslutning.
Finns bade for 1- och 2-rérssystem.

RadiCal FLX

Bendmning = Anmarkning Kv-vdrde Artikelnr  RSK-nr
RadiCal-2FLX | 15 003-048 | 192N3332 | 4814838
2-rors

T?r‘i'riam FLX ] instalibar 20-60 %, M22 2,1vid40% | 192N3331 | 4814837

Tillbehor RadiCal FLX

Bendamning

Kona +
mutter

LUTLET I GIL T Anslutning Artikelnr
M22 x1,510 013L4210 | 4814700
Anslutning mot rornat M22 x 1,512 013L4212 | 4814701
M22 x 1,515 013L4215 | 4814702
Anslutning mot rornat flersiktsror | M22 x 1,5 16x2 192N3327 | 4788584
Anslutning mot rérnat PEX M22 x1,515x2,5 | 192N3329 | 4788585
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Bottenkopplad ventil M68 RA

Standard M22 kan aven erhallas i andra anslutningar M18, M21, M23 och M24, kontakta Danfoss
for mer information.

M68 RA med M22-anslutning mot ror

Bendamning = Anmarkning C-C(mm) Artikelnr  RSK-nr

Bottenkopplad ansl golv med
Ventil M68 avstangning

RA 2000 Vandbar hoger/vanster
2-r6rs

192N3314 | 48177 81

Bottenkopplad ansl vdagg med
Ventil M68 avstangning

RA 2100 Véandbar héger/vanster

2-rors

192N3315 | 4817782

Bottenkopplad ansl golv med

Ventil M68 avstangning 192N3310 | 4817786

RA 46F Vandbar héger/vanster
1-r6rs 35
. Bottenkopplad ansl véagg med
Ventil M68 s
RA 86F avsfangnlng 192N3311 | 4817784
1-rérs
Bottenkopplad ansl golv med
Ventil M68 avstangning med slingforinstallning
RA 46 SF Véandbar héger/vanster 192N3312 | 4817785
1-rors
. Bottenkopplad ansl véagg med av-
\[;inglf:x% stangning med slingforinstélining 192N3313 | 4817783

1-rors

Tillbehor M68 RA
Bendamning Anmérkning Artikelnr RSK-nr
N R3/8-12 013L4142 48165 67
Overgangsnippel
R1/2-15 013L4145 4816575
Kona + mutter 10 013L4210 48147 00
Kona + mutter 12 013L4212 48147 01
Mot rornat, M22
Kona + mutter 15 013L4215 4814702
Kona + mutter 18 192N331706 478 8510
Packbox - 013G0290 4818167
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Kopplingset for AB-QM 10 och 10 LF

For att montera in en AB-QM pa en radiatorslinga i 1-rorssystem.

AB-QM 10 och 10LF

Bendamning  Anmarkning Artikelnr  RSK-nr

M22 192N3200 | 4816570
Kopplingset
for AB-QM M21 192N3201 | 4816569
M18 192N3202 | 4816568

Sats for ventiler med M22 gédnga
Danfoss artikelnr: 192N3200
1.En (1) st nippel G 1/2 - @15

2.En (1) st nippel G 1/2 - M22

3.En (1) st Passbit M22 - @15
4.Tva (2) st Packning

5.Tva (2) st Koppling M22 - 15

Sats for ventiler med M21 gédnga
Danfoss artikelnr: 192N3201
1.En (1) st nippel G 1/2 - @15

2.En (1) st nippel G 1/2 - M21

3.En (1) st Passbit M21 - @15
4.Tva (2) st Packning

5.Tva (2) st Koppling M22 - 15

100

Sats for ventiler med M18 gédnga
Danfoss artikelnr: 192N3202

1.En (1) st nippel G 1/2- @15 OBS! M68-ventil med M22 géinga ska anviindas oberoende av

2.En (1) st nippel G 1/2 - M18 kopplingsdimension pd den gamla ventilen.
3.En (1) st Passbit M18 - @15

4.Tva (2) st Packning
5.Tva (2) st Koppling M22 - 15

Radiatorn maste héjas ca 90 mm om rorkopplingarna fran
den gamla ventilen ska anvandas.

Tillbehor

Bendamning Anmérkning Artikelnr  RSK-nr

Overgéngsnippel (se bilddetalj anm 2 och 4) | M21 G/Rp 1/2 med planpackning 192N3203
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Automatisk flodesbegransare
AB-QM

Tryckoberoende linjar styrventil av typen PICV (pressure independent control valve). AB-QM utan stélldon
fungerar som en maxflodesbegrédnsare. HF varianterna kraver hogre starttryck. DN 15-32 kallas AB-QM 4.0

eftersom en ny forbattrad version lanserades under 2020. Se tillhérande produktdatablad for detaljerad
information.

AB-QM, utvindig gdnga AB-QM, invandig ganga

Bendmning Dim Anslutning Artikelnr Benamning Dim Anslutning Artikelnr
15LF 200 00378200 | 540 1092 15LF 200 00378300 | 5401102
15 G3/4 650 00378201 | 540 1093 15 Rp 1/2 650 00378301 | 5401103
15 HF 1200 00378202 | 540 1094 15 HF 1200 00378302 | 54011 04
20 1100 00378203 | 540 1095 20 1100 00378303 | 540 11 05
Gl AB-QM 20 HF Rp 34 1900 00378304 | 540 11 06
20 HF 1900 00378204 | 540 1096 Med métnipplar
25 2200 | 00378205 | 5356143 25 Ro | 2200 | 00378305 | 5356147
G11/4 p
25 HF 3800 | 00378206 | 5356144 25 HF 3800 | 00378306 | 5356148
32 3600 00378207 | 5356145 32 3600 00378307 | 5356149
G11/2 Rp11/4
32 HF 5000 | 00378208 | 5356146 32 HF 5000 | 00378308 | 5356150
40 G2 7500 00370770 | 54009 89 15LF 200 00378320 | 5401107
50 G21/2 12500 | 003Z0771 | 54009 90 15 Rp 1/2 650 00378321 | 54011 08
65 20000 | 00370773 | 54009 91 AB-QM S 15 HF 1200 00378322 | 5401109
AB-QM Utan mdtnipplar
. 65 HF 25000 | 00370793 | 5401023 20 1100 00378323 | 5401110
Med mditnipplar Rp 3/4
80 28000 | 00370774 | 54009 92 20 HF 1900 | 00378324 | 54011 11
80 HF 40000 | 003Z0794 | 540 10 24 | Rp =Invandig génga
100 38000 | 003Z0775 | 54009 93
100 HF 59000 | 003Z0795 | 540 10 25
125 His 90000 | 003Z0705 | 540 09 94
ans
125 HF 110000 | 003Z0715 | 54009 95
150 145000 | 003Z0706 | 54009 96
150 HF 190000 | 003Z0716 | 54009 97
200 200000 | 00370707 | 5400998
200 HF 270000 | 00320717 | 5400999
250 300000 | 00370708 | 540 10 00
250 HF 370000 | 003720718 | 5401001
15LF 200 00378220 | 5401097
15 G3/4 650 00378221 | 5401098
AB-QM 15 HF 1200 | 00328222 | 5401099 L
Utan matnipplar AB-QM 4.0 med mdtnipplar, DN 15-20
20 G 1100 00378223 | 54011 00
1
20 HF 1900 00378224 | 5401101

G =Utvandig ganga
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Tilloeh6r AB-QM

Bendamning i LUTHET GILT] Artikelnr

Skyddshatt - Massing 00321230 | 5402637
Bla plasthatt - - 00370240 | 54026 38
Lasring - Massing (5st) 00371236 | 540 26 24
DN 10 R3/8 00370231 | 54068 07
DN15 R1/2 00370232 | 540 68 08
DN 20 R3/4 00370233 | 54068 09 o
Blé plasthatt
Gangnippel (1st) DN 25 R1 00370234 | 54068 10
DN 32 R11/4 00370235 | 54068 11
DN 40 R11/2 00320279 | 54068 12
DN 50 R2 00370278 | 54068 13
DN15 - 00370226 | 540 26 26
DN20 - 00370227 | 54026 27
DN25 - 00370228 | 540 26 28
Svetsnippel (1 st)
DN32 - 00370229 | 54026 29 o .
Ldsring
DN40 - 00370270 | 5402630
DN50 - 003720276 | 540 26 31

0,5 mm, 5-pack 00370246 | 540 26 39
1 mm, 5-pack 00320247 | 540 26 40
1,5mm, 5-pack | 00320248 | 540 26 41

Spindelférlangare

DN10-32
2 mm, 5-pack 003720249 | 5402642
Distansbricka 1 mm, for 00320257 | 540 26 43
M30-motor
DN15-32 | 35-50° 00320397 | 5402867
Termostat, QT DN15-20 | 45-60° 00370398 | 540 28 68
DN15-20 | 65-85° 00320399 | 54028 69
DN15 - 00327810 -
EPP isolering
DN20 - 00377811 -

R = Konisk génga

Motorer
For AB-QM

Motorer speciellt avsedda for montering pa AB-QM-ventiler.

Egenskaper
TWA-Q, termomotor TWA-Q

Bendamning Anmarkning Spanning Kabellaingd Kabel Artikelnr  RSK-nr
- Kapslingsgrad: IP 41
TWA-QNO 1om 082F1603 | 5375946 | , Gangtid: ca 3 min
082F1602 | 5375945 | - Effektforbrukning: 2 W
TWA-Q NC . o -OM- i -
24V 5m 082F1605 | 537 59 48 Avsedda for AB-QM-ventiler DN10-32
TWA-QHF 2m Halogenfri | 082F1611 | 5375950
NC Termomotor
TWA-Q NO 082F1601 | 5375944
1,2m
082F1600 | 5375943 ‘
TWA-Q NC 230V N
5m 082F1604 | 5375947 Ao
=
1TWA-Q HF 2m Halogenfri | 082F1610 | 5375949 éEEH{ &
Adapter e
for gamla ) . - "
AB-QM fore Tillbehor - 00320239 o
2012

o
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ABNM A5 0-10V, inkl VA 41 adapter, termomotor

Bendmning Anmiarkning Spanning Slaglingd Artikelnr
ABNM A5 NC LOG s 082F1160 | 53759 38
mm

ABNM A5 NC LIN 082F1161 | 5375939

ABNM A5 NC 082F1162 -
LOG 24V AC

ABNM A5 NO 082F1163 -

ABNM A5 NC 082F1164 -
LIN 6,5 mm

ABNM A5 NO 082F1165 -

ABNM A5 NC 082F1166 -
LOG 24V DC

ABNM A5 NO 082F1167 -

Kabel for ABNM A5

Benamning Anmérkning Artikelnr

Kabel Halogenfri, 1T m 082F1081 | 537 5940
Kabel Halogenfri, 5 m 082F1082 | 537 59 41
Kabel Halogenfri, 10 m 082F1083 -

Adapter ABNM A5

Bendmning

Adapter

Anmarkning Artikelnr

AB-QM 082F1072 -
M30x 1.5 082F1073 -
ABNM-RAV 082F1074 -
RA-N 082F1071 | 5396148

Egenskaper
ABNM

- Kapslingsgrad: IP 54
+ Gangtid: 30 s/mm i J
- Effektforbrukning: 1 W
« Avsedda for AB-QM-ventiler

DN 10-32
« ABNM A5, med 5 mm slaglangd
- Kabel viljs separat enligt tabell nedan | |

AME och AMV for AB-QM-ventiler DN 10-100 Egenskaper
AME och AMV
Benamning Anmirkning  Gangtid  Stillkraft N Srotlsksintety fKapslinG oy W eIl RS KNt
vall AB-QM grad « Spédnning: 24V

AME 110 NL 24 s/mm 082H8057 | 5386260

Motor, 0-10V
AME 120 NL 12 s/mm 082H8059 | 5386261

130 DN 10-32 IP 42

AMV 110 NL 24 s/mm 082H8056 | 53862 68

Motor, 3-punkt
AMV 120 NL 12’ s/mm 082H8058 | 53862 69

7,5/15s/

AME 435 QM | Motor, 0-10V mm 400 DN 40-100 IP 54 082H0171 | 53759 36

AMI 140
Bendamning Anmérkning Effektforbrukning Spanning Artikelnr
W 24V 082H8048 -
AMI 140 Motor, 2-punkt
8w 230V 082H8049 -
Egenskaper
AMI 140

« Kapslingsgrad: IP 42

+ Gangtid: 12 s/mm
«Slagléangd: 5,5 mm

« Passar AB-QM DN 10-32

« 1,5 m kabel

« Krdver spanningsmatning
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NovoCon® for AB-QM-ventil, storlek S

Stallkraft Storleksinter- Kapslings-

N vall AB-QM  grad Artikelnr

Bendmning Anmarkning  Gangtid

Digitalt
stalldon for P 54/
NovoCon® S BACnet MS/TP | Variabel 90 DN 10-32 00378504 | 537 59 68
IP 40
och Modbus
RTU

NovoCon® tillbehor, storlek S

Ben@amning Anmaérkning Kabellangd Artikelnr
Digital kabel 00378600 | 5359285
Digital kabel for daisy chain 1,5 m* 00378603 | 53592 86
Analog kabel 00378606 | 5359287
Plug-in kabel med tempgivare, 2 st 00378610 | 5359291

NovoCon® 1/0 kabel 00378612 | 5359290
NovoCon® temperature 1/0 kabel 00378613 | 489 60 36
Digital kabel 00378601 | 5359292
Analog kabel 5m 00378607 | 5359293
Digital kabel fér daisy chain 00378604 | 5359294
Konfigurationskabel 00378620 | 5359295

_ll\_l(;)(;/IocCa(;T: Configuration Kabel for att ansluta NovoCon till PC 5m 00378620 -

*fler langder finns

NovoCon® for AB-QM-ventil, storlek M

Benamning Anmérkning  Gangtid ;tallkraft ‘Slzt;lr:‘eé(_sg;\;er- ::::"“95' Artikelnr
Digitalt
stalldon for
NovoCon® M BACnet MS/TP Variabel 550 DN 40-100 IP 54 00378540 | 5375942
och Modbus
RTU

AB-QM DN 40-100 avsedd for NovoCon® storlek M

Bendamning Dim Anslutning  Anmarkning Artikelnr
40 G2 00321770 | 5401112
50 G21/2 00321771 | 5401113
50 00321772 -
65 00321773 | 5401114
AB-QM NovoCon® 65 HF PN16, 3TP 00371793 | 5401115
80 Flans 00321774 | 5401116
80 HF 00321794 -
100 00321775 | 5401117
100 HF 00321795 -

NovoCon® for AB-QM-ventil, storlek L och XL

Benamning Anmérkning  Gangtid Artikelnr  RSK-nr

Stallkraft Storleksinter- Kapslings-
N vall AB-QM grad

NovoCon® L Digitalt 00378560 -

NovoCon® L SU | stélldon fér 2000 DN 125-150 00328561 - -
BACnet MS/TP Variabel IP 54

NovoCon®LSD | och Modbus 00378562 -

NovoCon®XL | RTU 4000 DN 200-250 00328563 -
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Regulatordelar
FED for sekvensstyrning av kyl- och varmekrets

Sjalvverkande regulatordel FED anvdnds i vattenburna 4-rérssystem, styr bade varme- och kylkrets. FED-regulatorn
har en justerbar neutralzon, som sakerstéller att varme och kyla inte kan tillféras samtidigt. FED kan installeras i varme-
och kylssystem med kyltak, fan-coils och induktionsenheter.

Regulatordel FED-FF har separat givare. Den separata givaren kan t ex placeras under enheten eller i tilluften.

FED ' 4

Benamning Utférande Kapilarror m InSti"m?gS_ Artikelnr  RSK-nr “ 5
omrade °C

FED-FF Los givare 24242 17.97 013G5462 | 4818781

FED-IF Inbyggd givare | 4+11 013G5463 | 4818782

FED-IF

FEK for styrning av kylkrets

Den sjadlvverkande regulatordelen FEK &r avsedd for 2-rors kylkretsar. Regulatordelen installeras i rum med
Overskottsvarme beroende pa interna eller externa varmekallor. FEK kan anvandas for takkyla, fan-coils och
induktionsenheter. Regulatordel FEK-FF med separat givare anvands for styrning av 2-rors fan-coils eller
2-rors induktionsenheter. Den separata givaren kan t ex placeras under enheten eller i tilluften.

FEK
- " Kapilarror  Instéllnings- .
Benamning Utfoérande e 1 o Artikelnr  RSK-nr
omrade °C d
FEK-FF Los givare 242 1797 013G5464 | 4818783 )
FEK-IF Inbyggd givare | 5 013G5465 | 48187 84 k

Ventilhus

RA-C for kyl- och varmekretsar

Tillsammans med Danfoss sjalvverkande och elektroniska regulatorer ar RA-C ventilerna en perfekt kombination for
styrning av kyl- eller varmekretsar. RA-C ventilen har fyra forinstallningar vilket sakerstéller ett korrekt fléde. Ventilen ar
tillverkad av avzinkningshardig massing, avsedd for kylsystem. Samtliga tillbehor séljs i 10-pack.

RA-C

Benamning Anslutning Utforande K\13 szs Artikelnr  RSK-nr
m3/h m3/h

RA-C15 G3/4A Rak 03-09 |12 013G3094 | 4818780

RA-C 20 G1A Rak 08-26 |33 013G3096 | 4818785

Tillbehor RA-C
Rordi-

Benamning Anmaérkning Anslutning mension Max Max Artikelnr RSK-nr
mm arbetstryck  provtryck
G3/4 15 013G4125 48187 20
Kompressions- For stal- eller Rp 3/4 18 013G4128 | 4818738
. . 10 bar 16 bar
koppling kopparrér G1 18 013U0134 | 4818746
Rp 1 22 013U0135 4818753
Packbox - - - - - 013G0290 481 81 67

Rp = Invéndig gdnga
G =Utvéndig gdnga

32 | Danfoss Climate Solutions - PRODUKTKATALOG VARME - AF270558736105sv-SE0917



Returbegransningsventiler
FJVR

Reglerar automatiskt returtemperaturen fran radiatorer, konvektorer, mindre golvvarmekretsar samt
ventilationsanldaggningar. Termostatisk returvattenventil bestar av regulatordel FJVR och ventilhus FJVR.
Regulatordel och ventilhus bestalls var for sig.

FJVR
Bendmning  Anmarkning Installnlr:gsomrade Artikelnr  RSK-nr S s
Wl =
FJVR Regulatordel 10-50 003L1040 | 5402613 oy Vs
FJVR Regulatordel 10-80 003L1070 | 5402612 g
FJVR Egenskaper
FJVR
Benamning  Anmarkning Anslutning Kvgs Artikelnr
m?/h « Max arbetstryck ventiler 1000 kPa
FJVR Ventilhus 0,27 - Max differenstryck ventiler 100 kPa
vinkel Rp 3/8 003L1009 | 5402610 | . Mmax tilloppstemperatur: 120 °C
FJVR Ventilhus rakt 0,27 | 003L1010 | 5402611

P
. |

. ™ §
FIVR ventilhus 073 1 00311013 | 5402608 - _ y?%n Wab
vinkel Rp 1/2 4 Vs _ Roe
FIVR Ventilhus rakt 0,73 | 003L1014 | 5402609 a / 7
Rp = Invéndig ganga ’

FJV

Termostatisk returtemperaturbegransare for automatisk reglering av returtemperaturen i fjarrvarmesystem.
FJV sdkrar att returtemperaturen har sjunkit till instélld niva innan vattnet gar tillbaka till produktionsanlaggningen.

Egenskaper
FJV EIV

S q Kvs q
Bendmning  Anslutning mé/h Artikelnr  RSK-nr - Max arbetstryck 1600 kPa

- Max differenstryck 1000 kPa

FV 15 Rp 1/2 1,9 | 003N2250 | 5402516 | Max tilloppstemperatur: 130 °C
FJV 20 Rp 3/4 3,4 | 003N3250 | 5402524 | -Instdllningsomrade 20-60 °C
)V 25 Rp 1 55| 003N4250 | 5402532 | ° Stanger vid stigande temperatur

Rp = Invéndig ganga

FV 15 0,63 | 003N5134 | 5402518
G3/4A

FV 15 1,9 | 003N5117 | 5402517

FJV 20 G1A 34| O003N5118 | 5402525

FJV 25 G11/4A 55| 003N5119 | 5402526

G = utvandig gdnga

Tillbehor FJV utvandig ganga

Bendamning Anmérkning Artikelnr  RSK-nr
Nippelset (1) 15 Rodgods 003N5030 | 5386315
20 003N5031 | 5386316
15 003H6902 | 5386306
Nippelset (gdnga) 20 Massing 003H6903 | 5386307
25 003H6904 | 5386308
15 003H6908 | 5386309
Nippelset (svets) 20 Stal 003H6909 | 5386310
25 003H6910 | 5386311
Passbit for Samson FJV 15 invandig ganga Rp 1/2 192N3831 -

Rp =Invéndig génga
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Termostatiska kylvattenventiler
FJVA

FJVA ar en sjalvverkande, termostatiskt styrd ventil for reglering av kylvatten och flédeskontroll baserad pa
temperaturandringar i returen. Ventilen anvands t ex for hydrauliska aggregat, och kallas vanligtvis for
"vattensparventilen’, tack vare den utmarkta palitligheten, val bepréovad genom decennier.

Egenskaper
FJVA FIVA

Instéllnings-

o Kvs m3/h Artikelnr  RSK-nr
omrade °C

Bendamning Anslutning

« Max arbetstryck ventiler 1600 kPa
- Max differenstryck ventiler 1000 kPa

0-30 003N8210 - .
FJVA 15 Rp 1/2 1,9 + Max tilloppstemperatur: 130 °C
25-65 5 003N8211 - - Bilgelementet anvands som givare
0-30 2 003N8244 _ « Oppnar vid stigande temperatur
FJVA 20 Rp 3/4 3,4 «Ventilhus i massing
25-65 003N8215 - « By-pass i ventilen sakrar ett konstant minimifléde
0-30 003N8245 -
FJVA 25 Rp1 5,5 225
25-65 003N8216 - —_—

Rp = Invéndig gdnga

Termostatiska blandningsventiler
TVM-H

Termostatisk blandningsventil, lamplig for pannor och golvvarmeanlaggningar. Ej for tappvarmvatten, endast for

varmesystem.
TVM-H
Bendamning Dim Anslutning Instaﬂllnl?gs- Kvs m3/h Artikelnr  RSKnr
omrade °C
TVM-H 20 G1 30-70 1,9 00371120 -
TVM-H 25 G11/4 30-70 3,0 00321127 -
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Sjalvverkande temperaturregulator
AVTA

For sjalvverkande termostatiskt styrd ventil for reglering av kylvatten. Ventilen anvands t ex for
hydrauliska aggregat och kallas vanligtvis for “vattensparventilen’, tack vare den utmaérkta
palitligheten.

Egenskaper
AVTA AVTA
. ay . Instéllnings-  Max givar- .
Bendamning Anmarkning Anslutning omrade °C temp °C Artikelnr  RSK-nr - Max arbetstryck ventiler 1600 kPa
0-30 55 003N1132 | 5401914 | ° Max d.lfferenstryck vent|.ler 1(100 kPa
Givare @ 18 . Max tilloppstemperatur: 130 °C
AVTA 10 210 mm Rp 3/8 25-65 920 1,4 | 003N1162 | 5401922 - Oppnar vid stigande temperatur pa givaren
50-90 125 003N1182 | 5401930 | 2 M kapilarror
0-30 55 003N2132 | 5402060
Givare 018 x 25-65 %) 003N2162 | 5402110
210 mm
AVTA 15 Rp 1/2 50-90 125 1,9 | 003N2182 | 5402169
Givare 89,5 x 0-30 55 003N0042 | 5402201
180 mm 25-65 85 003N0045 | 5402219
0-30 55 003N3132 | 5402078
bty 25-65 %) 003N3162 | 5402128
210 mm
AVTA 20 Rp 3/4 50-90 125 34 003N3182 | 5402177
Givare 89,5 x 0-30 55 003N0043 | 5402227
180 mm 25-65 85 003N0046 | 5402235
0-30 55 003N4132 | 5402086
Givare 018 x 25-65 ) 003N4162 | 5402136
210 mm
AVTA 25 Rp 1 50-90 125 55 003N4182 | 5402185
Givare 9,5 25-65 85 003N0047 | 5402243
180 mm

Rp = Invéndig ganga

Tillbehor AVTA och AVTB

Bendamning Typ Anmérkning Artikelnr
Massing 3/4 Langd 220 mm 003N0050 | 5402268
Rostfritt 3/4 Langd 220 mm 003N0192 | 5402276
Dykror AVTA, AVTB Rostfritt 1/2 Langd 182 mm 003N0196 | 5402292
Liten givare, Massing 1/2 Langd 182 013U0290 | 5402285
mm
Monteringskonsol AVTA, AVTB - 003N0388 -
Massing 15 003H6902 | 5386306
Nippelset (ganga), | g Missing 20 003H6903 | 5386307
2 st per forpackning
Massing 25 003H6904 | 5386308
Stal 15 003H6908 | 5386309
Nippelset (svets), AVTB Stal 20 003H6909 | 5386310
2 st per férpackning
Stal 25 003H6910 | 5386311
i & Rodgods 15 003N5030 | 5386315
Nippelset (1od). AVTA, AVTB 9
2 st per forpackning Rédgods 20 003N5031 | 5386316
Massing 15 013U8102 -
Kappilarrorspackbox | AVTA, AVTB
Massing 20 003NO0155 -

G = utvandig gdnga
Rp = Invéndig ganga
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Sjalvverkande temperaturregulator
AVTB

For sjdlvverkande termostatiskt styrd ventil for styrning av varme.

AVTB
res Max
Bendamning Anmarkning :ir:‘s;ut- Ln:‘:;:;:'?gs- givatemp Artikelnr  RSK-nr
°C
0-30 55 1,9 | 003N2232 | 5402318
Rp 1/2
Givare 0 18 x 20-60 90 1,9 | 003N2252 | 5402367
210 mm 0-30 920 1,9 003N5101 | 5402861
20-60 90 1,9 | 003N5111 | 5402319
. G3/4A
AVTB 15 Givare 29,5x 30-100 125 1,9 | 003N5141 | 5402863
150 mm
Givare 09,5 x 20-60 90 1,9 | 003N5114 -
180 mm 20-60 920 1,9 003N8229 | 5402330
: Rp 1/2
Givare 29,5x 30-100 125 1,9 | 003N8141 | 5402327
150 mm
Givare & 18 x 0-30 90 3,4 | 003N5102 | 5402864
210 mm 20-60 90 34 003N5112 | 5402320
Givare29,5x | 1A 20-60 90 34 | 003N5115 -
180 mm
Givare 29,5 30-100 125 3,4 | 003N5142 | 5402865
150 mm
AVTB 20
Givare 0 18 x 0-30 55 34 | 003N3232 | 5402326
210 mm 20-60 20 34 003N3252 | 5402375
Givare 29,5x | Rp 3/4 20-60 90 3,4 | 003N8230 | 5402331
180 mm
Givare 09,5 30-100 125 34 | 003N8142 | 5402328
150 mm
Givare 0.9,5x 20-60 ) 55 | 003N8253 | 5402332
180 mm
Givare 2 9,5 x
50 Rp 1 30-100 125 55 | 003N8143 | 5402329
0-30 55 55 | 003N4232 | 5402334
. 20-60 90 55 | 003N4252 | 5402383
AVTB 25 Givare ¢ 18 x
210 mm 0-30 90 55 003N5103 -
20-60 90 55 | 003N5113 | 5402321
Givare 095X | G11/4A 20-60 90 55 | 003N5116 -
180 mm !
Givare 0.9,5x 30-100 125 55 | 003N5143 | 5402866
150 mm

G = utvandig gdnga
Rp = Invéndig ganga
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Egenskaper
AVTB

+ Max arbetstryck ventiler 1600 kPa

- Max differenstryck ventiler 1000 kPa

- Stanger vid stigande temperatur pa givaren
+ 2 m kapildrror




Temperaturregulator
VG och VGF

Tvavagsventil som anvands for produktion av tappvarmvatten tillsammans med termostatdel AVT.

Egenskaper
VG och VGF VG och VGF
N q . Kvs .
Bendmning Dim  Anslutning mé/h Artikelnr - Max tilloppstemperatur: 150 °C

04 | 06580770 B} . Tryckk.lass: PN 25
4 + Material ventilhus:
15 G3/4A 1,0 | 065B0771 - Dim 15-25: Rédgods
VG 40 06580774 i Dim 32-50: Segjarn GGG 40.3
20 G1A 6,3 065B0775 -
25 G11/4A 8,0 | 065B0776 -
32 12,5 | 065B0783 -
VGF 40 Flans 16,0 | 065B0784 -
50 20,0 | 065B0785 -

G = utvandig gédnga

VGS (ventil)

Tvavagstryckavlastad gangad ventil som i kombination med AVT termostatdel eller AMV(E) elektriska
stalldon kan anvandas for temperarturreglering for anga eller varmvatten upp till 200 °C.

VGS (ventil)
S . . Kvs Material Max temp .
Bendmning Dim  Anslutning mé/h Tryckklass ventilhus  °C Artikelnr
15 G3/4A 3.2 065B0788 -
VGS 20 G1A 4,5 PN 25 Rodgods 150 065B0789 -
25 G11/4A 6,3 065B0790 -

G =utvdndig gdnga

Ventil (NC) AVT/Ventil VGU och VGUF

Regulatorn AVT / VGU(F) ar en sjélvverkande proportionell temperaturregulator utvecklad primart for
kyltillampningar. Regulatorn 6ppnas vid stigande temperatur.

Egenskaper

VGU och VGUF AVT/VGU och VGUF

Artiklenr  RSK-nr

Kvs
m/h

Bendamning Dimension Anslutning

- Max tilloppstemperatur: 150 °C

15 G3/4A 40 | 06580791 - - Tryckklass: PN 25
VGU 20 G1A 63 | 06580792 -

25 G11/4A 80 | 06580793 -

32 125 | 06580797 -
VGUF 40 Fléns 200 | 065B0798 -

50 250 | 065B0799 -

G = Utvandig gdnga
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AVT (termostatdel)

Sjalvverkande P-regulator for temperaturreglering.

| kombination med VG och VGF-ventiler anvands regulatorn primart vid tappvarmvattenproduktion.
Regulatorn sténger vid stigande temperatur. | kombination med ventiler VGS anvands AVT i ang-
applikationer. Den stanger vid stigande temperatur. | kombination med NC-ventilerna VGU och VGUF
anvands regulatorn i kylapplikationer. Da 6ppnar regulatorn vid stigande temperatur.

AVT (termostatdel)

Instéllnings- Massingsdykror,

omrdde°C  langd ansl GLSLGIT ] WL

Benamning For ventil

-10-+40 065-0596 -
VG 270 s 065057 -

DN 15-25 40-90 065-0598 -

60-110 065-0599 -

AT VGF -10-+40 065-0600 -
DN 32-50 2070 065-0601 -

210 mm, R 3/4

Vs 40-90 065-0602 -

DN 15-25 60-110 065-0603 -

Fassarala 3570 | 22134 0650605 -

R =Konisk génga

Nippelset
Benamning Anmérkning Artikelnr  RSK-nr
15 003H6902 | 5386306
Nippelset (gdnga), 20 003H6903 | 5386307
2 st per forpackning 25 003H6904 | 5386308
32 003H6905 | 540 26 00
15 003H6908 | 53863 09
Nippelset (svets), 20 003H6909 | 5386310
2 st per forpackning 25 003H6910 | 53863 11
32 003H6911 | 5402603
Nippelset (15d), 15 003N5030 | 5386315
2 st per forpackning 20 003N5031 | 5386316
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Sjalvverkande temperaturregulator

MTCV for VVC
N . Instédllnings-
Benamning Anslutning omrade °C
Rp 1/2
MTCV 40-60
Rp 3/4

Max arb.
tryck kPa

1000

Max temp °C

100

Artikelnr
1,5 00374515 | 5368101
1,8 00374520 | 5368102

Rp = Invéndig ganga

MTCV PURE for VVC
. . Instdllnings- Max arb. o .
Bendmning  Anslutning omrade °C tryck kPa Max temp °C Artikelnr
Rp 1/2 1,5 00326515 | 5356156
MTCV PURE 40-60 1000 100
Rp 3/4 1,8 00376520 | 5356157
Rp = Invandig gdnga
Egenskaper
MTCV & MTCV PURE

- Energibesparingar

- Vattenbesparingar

« Forbattrad komfort

« Forhindrar tillvéxt av legionella

« Produkten gar att uppgradera under drift

Tillboeh6r MTCV

Bendmning

Anmérkning

Artikelnr

Termostat desinfektion for version B DN 15/20 00372021 | 5402405
Termometer med adapter DN 15/DN 20 00371023 | 5402388
Dykror for ESMB DN 15/DN 20 00371024 | 5402389
Adapter for termomotor - 00321022 | 5402390
CCR2+ Returtemperaturregulator och logger 00373851 -

Kulventilsats (tva st kulventiler) DN15 00371037 | 5356009
Kulventilsats (tva st kulventiler) DN20 00321038 | 5356010

b
|

MTCY

HOT WATER SOURCE
{e bailer, exchanger)

S
|

MTCY

MTCY

S
V5D PUMP

— COLDWATER
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Sjalvverkande regulatorer

for temperaturreglering
RAVK, RAVI, FTC

Sjalvverkande termostatdelar som kombineras med 2-vagsventilerna RAV/8, VMT-/8 och VMA, eller med
3-vagsventilerna VMV15/VMV20 och KOVM. RAVI anvédnds primart till temperaturreglering av sma
varmvattenberedare.

RAVK och RAVI
P — Max givar- Kappilar-
Benamning Anmaérkning e 1o 9 temperatur  rorslingd Artikelnr  RSK-nr
omrade °C o
C m
25-65 120 1,5 013U8063 | 5402674
RAVK
Separat givare 25-45 120 2,0 013U8072 | 54028 54
RAVI 43-65 70 1,5 013U8008 | 5402673

RAVK RAVI

Tillbehor

Bendamning Anmaérkning Artikelnr RSK-nr
Dykror, Rostfritt, R 1/2, langd 182 mm 003NO0196 5402292
Dykror, Massing, R 1/2, langd 182 mm 013U0290 54022 85

RAVI, RAVK
Dykror, Rostfritt, R 1/2, 1angd 112 mm 017-436966 | 5402797
Dykroér, Massing, R 1/2, langd 112 mm 017-437066 | 5403086

FTC
s Maxgivar- . . Kappilar-
Bendamning = Anmarkning Inste:llnl?gs temperatur Max omglvnolngs rorslaingd  Artikelnr  RSK-nr
omrade °C oC temperatur °C m
i i i 35-70 013G5080 | 5402855
FTC Sgparat anllggnmgsglvgre 120 65 20
till RA-N och RA-C-ventiler 15-50 013G5081 540 26 75
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Flodesstyrd temperaturregulator
AVTQ och IHPT

Sjalvverkande termostatisk ventil som reglerar tappvarmvattnet och anvander flodeskompensering.
Regulatorn anvands fér momentan tappvarmvattenproduktion i forsta hand tillsammans med platt-
varmevaxlare. Impulsledningar (2 st) ingar ej i AVTQ.

AVTQ

Instéllnings-

omrade °C Artikelnr

Bendamning Anmarkning Anslutning

Tomgangtemperatur 40 °C 003L7015 | 5401924
AVTQ 15 G3/4A 1,6

Exkl. pilotventil. Séljes i 4-pack. 40-60 003L3525 | 5402856

Tomgéngstemperatur 35 °C 003L7020 | 5401925
AVTQ 20 G1A 3,2

Exkl. pilotventil. Séljes i 4-pack. 003L3526 | 5402857

G = Utvdndig gdnga

Tillbehér AVTQ AVT0

Pilotventil
Bendamning = Anmarkning Artikelnr
. For utbyte ventil anslutning G1, L=70mm till G3/4, L=65mm.
Bussning T ex byte av AVTQ 003L7020 till AVTQ 003L7015 192N380012 | 5401928
. For utbyte ventil anslutning G1, L=80mm till G3/4, L=65mm.
Bussning T ex byte av AVTQ 003L3006 till AVTQ 003L7015 192N380013
Impuledning | 1,0 m (2 st erfordras) 003H0488 5401929
Nippelset 003H6902 | 5386306
(génga)
Z'Vpe‘t’S'SEt 2 st per forpackning, AVTQ 15 (méssing, stal och rédgods) 003H6908 | 5386309
Nippelset 003N5030 | 5386315
(16d)
Nippelset 003H6903 | 5386307
(génga)
Nippelset 2"st per forpackning, AVTQ 20 + styrventil (massing, stal och 003H6909 53863 10
(svets) rédgods)
Nippelset
. 003N5031 53863 16

(16d)

Givardel med packbox 003L7100 540 26 32
Reservdelar | Packbox till membranhus 003L3154 5402633
AVTQ Pilotventil exkl klamringsforband 003L7108 | 5402634

Komplett givarpackbox 003L7120 540 26 35

IHPT

Instéllnings- Kvs

omrade °C m/h Artikelnr  RSK-nr

Bendamning Anmarkning Anslutning

IHPT DN15 Démpad G3/4A 45-65 3,0 | 003L3877 | 5402853

G = Utvandig gdnga

Tillbehor IHPT

Bendamning = Anmarkning Artikelnr
Nippel for givarens packbox 013U8102 54026 36

IHPT PP £ P = —
Termostat med standardgivare 003L3833 54026 47
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Differenstrycksregulatorer
ASV-PV, ASV-PV PURE och tillbehor

ASV-PV &r en balanseringsventil som haller konstant differenstryck 6ver stammen. ASV-PV kan stéllas in for att
halla differenstrycket mellan 5 kPa och 25 kPa. Vid leverans ar den instélld pa 10 kPa. ASV-PV ar konstruerad for
montering i returen. Den har avstangning och avtappning. ASV-PV finns dven i en lagblyad variant (PURE), se nedan.

ASV-PV ASV-PV PURE

Bendmning c::::tning, :1‘,37h Artikelnr Bendmning c::::tning, :1‘,37h Artikelnr

ASV-PV 15 Rp 1/2 1,6 | 003725601 54009 19 ASV-PVPURE 15 | Rp 1/2 1,6 | 00325621 | 4937000
ASV-PV 20 Rp 3/4 2,5 | 00375602 | 5400920 ASV-PV PURE 20 | Rp 3/4 2,5 | 00375622 | 4937001
ASV-PV 25 Rp1 4,0 | 00325603 | 54009 21 ASV-PV PURE25 | Rp1 4,0 | 00375623 | 4937002
ASV-PV 32 Rp11/4 6,3 | 00325604 | 5406557 | Rp=Invindig ginga

ASV-PV40 | Rp11/2 10,0 | 00325605 | 5406550 | C oandiogine?

ASV-PV 50 Rp 2 16,0 | 00325606 | 54065 60

Rp = Invandig gdnga
G = Utvandig ganga

Egenskaper - Differenstrycksregulator invéndig ganga - Max tryck arb/diff kPa: 1600/250
ASV-PV & + Anslutning impulsledning Rp %s « Leveransinstalld pa 10 kPa differenstryck
ASV-PVPURE - Installningsomrade kPa 5-25 « Levereras med impulsledning

» Max temperatur tillopp: 120 °C « Levereras med EPP-isolering

Partnerventil ASV-BD for ASV-PV

ASV-BD ér en partnerventil for ASV-P och ASV-PV som monteras i framledningen och har en anslutning fér
imupulsledningen till ASV-P och ASV-PV. ASV-BD erbjuder hog flexibilitet som gor den till den perfekta
partnerventilen till ASV-P och ASV-PV. ASV-BD finns dven i en ldgblyad variant (PURE), se nedan.

ASV-BD

ASV-BD PURE

Anslutning,
ventil

Anslutning,
ventil

. Kvs
Artikelnr mé/h

Bendamning Artikelnr

Bendamning

ASV-BD 15 Rp 1/2 3,0 | 00374041 | 5400913 ASV-BD PURE 15 | Rp 1/2 3,0 | 00374941 | 4937003
ASV-BD 20 Rp 3/4 6,0 | 00324042 | 54009 14 ASV-BD PURE 20 | Rp 3/4 6,0 | 00374942 | 4937004
ASV-BD 25 Rp1 9,5 | 00374043 | 5400915 ASV-BDPURE25 | Rp 1 9,5 | 00374943 | 4937005
ASV-BD 32 Rp11/4 18,0 | 003Z4044 | 5400916 | Rp=Invindigginga

ASV-BD 40 Rp11/2 26,0 | 00324045 | 5400917

ASV-BD 50 Rp 2 40,0 | 00374046 | 5400918

Rp = Invéndig ganga

Egenskaper
ASV-BD & ASV-BD PURE

« Partnerventil med injustering, matnipplar och
avstangning, invandig génga

« Flyttbar matpunkt, utanfor eller insida stam

« Hoga Kv-varden

« Perfekt avstangning med inbyggd kulventil
« Numrerisk forinstallningsskala och enkel instéllning
» Mgjlighet till avtappning

Tillbehor

Bendamning Anmérkning Artikelnr [ ——— ]

Anslutningsnippel ASV-BD ostforpackning 00374098

Anslutningsnippel G1/16-Rp 1/4 003L8151 4893304 . i .
g=mibP P Anslutningsnippel ASV-BD

Impulsledning Langd 1,5m 003L8152 | 4893305

Impulsledning Langd 5m 003L8153 489 33 06 -,

O-ring fér impulsledning 10 st/férpackning 003L8175 | 4893307 ‘

Propp + O-ring fér impulsledning 10 st/férpackning 003L8174 | 4893308 \\Mi

Matinstrument PFM100 Differenstrycksméatning 003L8260 | 5117803 Métstuts

Métanslutning PFM100, Rectus21 Tillbehor for matning ASV | 003L8274 | 51178 04

Matstuts 3/4 003L8143 48930 22

Spolverktyg - 00377850 | 4893315

Rp = Invéndig ganga
G = Utvandig gdnga

Spolverktyg
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Differenstrycksregulatorer
ASV-P/PV och tillbehor

ASV-P &r en balanseringsventil som haller differenstrycket 6ver stammen konstant pa 10 kPa.
ASV-P ar konstruerad for att sitta i returen. Den har avstangning och avtappning.

ASV-PV &r en balanseringsventil som haller konstant differenstryck éver stammen. ASV-PV ar
konstruerad for montering i returen. Differenstrycket ar steglost stallbart. Den har avstangning
och avtappning.

Egenskaper
. - Anslutning, .
Benamning ventil Artikelnr - Differenstrycksregulator invandig ganga

« Anslutning impulsledning Rp %s

ASV-P 15 Rp 1/2 1,6 | 003L7621 540 65 47 - Instéllningsomrade kPa 10 fast
ASV-P 20 Rp 3/4 2,5 | 003L7622 | 5406548 + Max tilloppstemperatur: 120 °C
ASV-P 25 Rp 1 40 | 003L7623 | 5406549 « Max tryck arb/diff kPa: 1600/150
ASV-P 32 Rp11/4 6,3 | 003L7624 | 5406550

ASV-P 40 Rp11/2 10,0 | 003L7625 | 5406551

Rp = Invandig gédnga
G = Utvandig génga

Egenskaper
ASV-PV+ ASV-PV+
P Anslutning, .
Bendamning o Artikelnr - Differenstrycksregulator invindig ganga

+ Anslutning impulsledning Rp %s
ASV-PV+ 15 Rp1/2 1.6 | 00325541 ) - Instéllningsomrade kPa 20-60
ASV-PV+ 20 Rp 3/4 2,5 | 00375542 - » Max tilloppstemperatur: 120 °C

+ Max tryck arb/diff kPa: 1600/250
ASV-PV+25 | Rp1l 40 | 00375543 - - Leveransinstalld pé 30 kPa differenstryck
ASV-PV+ 32 Rp11/4 6,3 | 00375544 -
ASV-PV+ 40 Rp11/2 10,0 | 00325545 -
ASV-PV+ 50 Rp 2 16,0 | 00375546 -

Rp = Invandig gédnga

Egenskaper
ASV-PV ASV-PV
Benimnin Anslutning, Instdllningsomrade, Artikelnr
9 ventil kPa/leveransinstillning - Differenstrycksregulator invéandig ganga

« Anslutning impulsledning Rp %s

ASV-PV 50 20-40/30 00320621 . « Max tilloppstemperatur: 120 °C
ASV-PV 50 G21/2 35-75/60 20,0 | 00320631 - « Max tryck arb/diff kPa: 1600/250
ASV-PV 50 60-100/80 00370641 _ « Levereras med impulsledning och adapter for MSV-F2
ASV-PV 65 48,0 | 00320623 -

ASV-PV 80 20-40/30 63,0 | 00320624 -

ASV-PV 100 76,0 | 00320625 -

ASV-PV 65 48,0 | 00320633 -

ASV-PV 80 Flans 35-75/60 63,0 | 00320634 -

ASV-PV 100 76,0 | 00320635 -

ASV-PV 65 48,0 | 00320643 -

ASV-PV 80 60-100/80 63,0 | 00320644 -

ASV-PV 100 76,0 | 00320645 -

G = Utvandig gédnga
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Designa moderna varmesystem
med Danfoss ASV-PV och ASV-BD

Aven om design, installation och drift av varme-
system i flerfamiljshus inte verkar vara utmanande
aktiviteter har cirka 80% av de europeiska byggna-
derna for narvarande ett ineffektivt varmesystem.
Hur gar det ihop?

De flesta av dessa byggnader har ndgot
gemensamt: Varmesystemets hydroniska balans ar
dalig eller inte alls etablerad. Manuell balansering
av dessa varmesystem har i manga ar varit
marknadsstandard. Men har det visat sig vara
framgangsrikt?

Moderna varmesystem ar hydroniskt balanserade
med automatiska balanseringsventiler. Detta kan
spara upp till 20% energi! Det finns kanske
hundratals byggnader i din region, ar det inte vart
att titta pa?

For korrekt hydronisk balansering av 2-rors-
uppvarmningssystem finns det fyra saker du
behover veta. Genom att ha dessa i atanke ndr
du utformar varmesystem for ett nybygge eller
en flerfamiljbyggnadsbyggnad kan du forenkla
projektet och det kan leda till ett battre resultat
samtidigt.
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Har ar vad du behover veta:

1. Obalanserade eller daligt balanserade varme-
system resulterar i att de boende klagar, framfor
allt om ojamn varmefordelning, buller och hoga
energikostnader.

2, 2-rorsvarmesystem ar dynamiska och inte
statiska. Forhallandena férandras standigt, till
exempel pa grund av forandrade utetemperaturer,
inom varmeproduktion, 6ppning och stangning
av radiatorventiler. Detta resulterar i sa kallade
partiella belastningsforhallanden.

3. Forandringsforhadllandena orsakar ett variabelt
flode genom systemet, vilket i sin tur orsakar
tryckfluktuationer i systemet.

4. Tryckvariationer ar grunden for de flesta
klagomalen.

For att skapa 2-rérsuppvarmningssystem som
fungerar felfritt ar det valdigt viktigt att forhindra
tryckfluktuationer under partiella belastnings-
forhallanden. For att verkligen 16sa de hydroniska
utmaningarna kravs en automatisk balanserings-
|6sning med differentialtryckskontroll.

Skanna for att komma till en miniserie om fem avsnitt
om Danfoss automatiska balanseringsventiler pa Youtube. B

. N .




Differenstrycksregulator
AB-PM och AB-PM HP

Sjalvverkande differenstrycksregulator for horisontella 2-rors radiator- och golvvarmesystem.
AB-PM har tre funktioner i en - differenstrycksregulator, maxsfloédesbegransning och zonavstangning.

Egenskaper
AB-PM AB-PM
.. . Maxflode X « Minsta tillgangliga tryck kPa: 18
Bendmning  Anslutning (/h) Artikelnr  RSK-nr - Max differenstryck kPa: 400
DN . « Linjar ventilkarakteristik
10 110 00371401 | 5401002 « Avsedd for horisontella radiator- och
DN15 300 003Z1402 | 5401003 golvvarmesystem
AB-PM DN20 600 00371403 | 5401004
DN25 1200 00371404 | 5401005
DN32 2300 00371405 | 5401006
Egenskaper
Bendmning  Anslutning I\III/:xﬂode Artikelnr
(I/h) - Minsta tillgangliga tryck kPa: 28
DN10 110 003Z1411 5401007 - Max differenstryck kPa: 400
DN15 300 00321412 | 5401008 | ° Liérventilkarakteristik
« Avsedd for golvvarmesystem
AB-PM HP DN20 600 00371413 | 5401009
DN25 1200 003Z1414 | 5401010
DN32 2300 003Z1415 | 5401011

Tillbehor AB-PM

Bendamning i Anmérkning Artikelnr

Lasring - Massing (5st) 00371236 | 5402624
Impulsror 1,5m R1/16 003L8152 | 4893305
Overgangsnippel | - G1/16-R3/8 003L5042 | 5402625
DN 10 R3/8 00370231 | 54068 07
DN15 R1/2 00370232 | 54068 08
Géangnippel (1st) | DN 20 R3/4 00370233 | 54068 09
DN 25 R1 00370234 | 54068 10
DN 32 R11/4 00370235 | 54068 11
DN15 - 00370226 | 54026 26
Svetsnippel (1 ) DN20 - 003720227 | 54026 27
DN25 - 00370228 | 54026 28
DN32 - 00370229 | 5402629

R = Konisk gdnga
G =Invéndig gdnga
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Manuell reglerventil LENO™ MSV-BD

LENO™ MSV-BD ar en kombinerad férinstallnings- och avstangningsventil.
MSV-BD finns dven i en lagblyad variant (PURE), se nedan.

Egenskaper
™
LENO™ MSV-BD MSV-BD & MSV-BD PURE
« Tryckklass: PN 20
Bendamning i Anslutning Artikelnr  RSK-nr - Avtagbar ratt for enkel montering
+ 360° roterande matuttag for enkel méatning
DN 15 LF Rp 1/2 25 | 00374000 | 4893094 |}, avtappning
DN 15 Rp 1/2 3,0 00374001 | 4893095 « Numerisk forinstallningsskala och synlig ur
DN 20 Rp 3/4 66 | 00374002 | 4893096 | eravinklar
MSV-BD p3/ 4 « Enkel lasning av forinstallning
Invéindig géinga DN 25 Rp 1 9,5 | 00374003 | 4893097 + Avtappning/pafylining mojlig pa bada sidor
om ventilen
DN 32 Rp11/4 18,0 | 00324004 | 4893098 - Fargindikator fér ppen/stangd
DN 40 Rp11/2 26,0 | 003Z4005 | 4893099 « Montage direkt mot rorbgj ar tillaten, da
DN 50 Rp 2 40,0 | 0034006 | 4893100 matstrackan ar rak inne i ventilen
Rp = Invandig gdnga
DN 15 LF G3/4A 2,5 00324100 4893101
MSY'BD. . DN 15 G3/4A 3,0 00324101 | 4893102
Utvéindig géinga
DN 20 G1A 6,6 00324102 4893103

G = Utvandig ganga

LENO™ MSV-BD PURE

Bendamning Dim Anslutning Artikelnr
DN 15 LF Rp 1/2 2,5 00379990 | 4883209
MSV-BD PURE DN 15 Rp 1/2 3,0 00379991 | 4883210
Invindig géinga DN 20 Rp 3/4 6,6 | 00329992 | 4883356
DN 25 Rp 1 9,5 00379993 | 4883357

Rp = Invéndig ganga

MSV-BD PURE

Tillbeh6r LENO™ MSV-BD

Bendamning Artikelnr  RSK-nr

Standard matnipplar, 2st 00374662 | 4893104
Langa matnipplar, 2st 00374657 | 4893105
Ratt 00374652 | 4893106
Draneringsventil 1/2 00374096 | 4893107
Draneringsventil 3/4 00374097 | 4893108
ID-etiketter och band, 10st 00374660 | 4893109
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MSV-F2

MSV-F2-ventilerna dr manuellt forinstéllda ventiler. De anvands for att styra flodet i system for
vattenburen varme och kyla.

MSV-F2, PN16 ,I\E/lg;;/r_\:lz(aper

Bendmning  Dim Artikelnr  RSK-nr - Tryckklass: PN 16

DN 15 31 | 00321085 | 4gg o944 | umerisk forinstaliningsskala
’ + Lasbar forinstéllning
DN 20 63 | 00321086 | 4889945 | - Frifran asbest
DN 25 90 | 00371087 | 4889946 | m:z:"r;‘:;;i":p:sat;” -10-130°¢
DN 32 155 | 00321088 | 4889947
DN 40 32,3 | 00321089 | 4889948
DN 50 53,8 | 00321061 | 4889949
DN 65 934 | 00321062 | 4889950
MSV-F2 DN 80 1223 | 00321063 | 4889951
DN 100 2000 | 00321064 | 4889952
DN 125 3044 | 00321065 | 48899 53
DN 150 400,8 | 00321066 | 48899 54
DN 200 6856 | 00321140 | 4883350
DN 250 9583 | 003Z1141 | 4883352
DN 300 13802 | 00321142 | 4883353
DN 350 2046,1 | 00371143 | 4883354
DN 400 25846 | 003Z1144 | 4883355

Egenskaper
MSV-F2

MSV-F2, PN25

Bendamning Dim Artikelnr

- Tryckklass: PN 25

DN 15 31 | 00371092 | 4889960 | °Numerisk forinstéliningsskala
« Lasbar forinstéllning

DN 20 6,3 003Z1093 | 4889961 | . Frifran asbest

DN 25 9,0 00371094 | 4889962 | ° Maxmediatemperatur: -10-150 °C
« Max tryckfall: 2.0 bar

DN 32 15,5 00371095 | 4889963

DN 40 323 00371096 | 4889964

DN 50 53,8 00321070 | 4889965

DN 65 93,4 00371071 | 4889966

DN 80 122,3 | 003Z1072 | 4889967

MSV-F2

DN 100 200,0 00371073 | 4889968

DN 125 3044 | 00321074 | 4889969

DN 150 400,8 | 003Z1075 | 4889970

DN 200 685,6 00321076 -

DN 250 9583 | 00371077 -

DN 300 1380,2 | 00321078 -

DN 350 2046,1 00321097 -

DN 400 2584,6 | 00321098 -

Tillboehor MSV-F2

Benamning Artikelnr  RSK-nr
Rectus-nippel, 2st 00320108 -
Nalnippel, 2st 00320104 -

Forlangning av matnippel 45 mm, 2 st 00320103 -

Forlangda matnipplar, kan monteras

under tryck, 2 st 00323946 )
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Differenstrycksregulatorer
AFP/VFG 2

AFP och VFG &r en differenstrycksregulator som i kombination passar for stora anldaggningar. Det finns
fem olika tryckomraden. Impulsledning bestélls separat.

Bestallningsexempel:
AFP/VFG2 dim 65 15-150 kPa
1x 065B2407

1x003G1016

2 x003G1391

o Egenskaper
Ventil VFG 2

Bendamning i Artikelnr  RSK-nr

« Flansanslutning
« Maxtemperatur 150 °C

15 4,0 065B2388 | 5401014 ~Tryckklass PN 16
20 6,3 065B2389 | 5401015 « Material ventilhus: Segjérn GGG 40.3
2 8,0 065B2390 | 5401016

32 16,0 065B2391 | 5401017

40 20,0 065B2392 | 5401018

50 32,0 065B2393 | 5401019

VFG 2 65 50,0 065B2394 | 5401020

80 80,0 065B2395 | 54010 21

100 125,0 065B2396 | 5401022

125 160,0 065B2397 -

150 280,0 065B2398 -

200 320,0 065B2399 -

250 400,0 065B2400 -

Regulatordel
. Instéllningsomrade .
Bendamning Artikelnr
kPa
100-600 003G1014 | 4893309
AFP-9
50-300 003G1015 | 4893310
15-150 003G1016 | 4893311
AFP 1070 003G1017 | 4893312
5-35 003G1018 | 4893313

Tillbehor

Bendamning Anmaérkning Artikelnr

Impulsledning Langd 1,5 m (tva st behdvs) | 003G1391 | 4893314
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Differenstrycksregulator
AVP

Sjalvverkande differenstrycksregulatorer som stanger vid stigande diffrenstryck. Primér anvandning
i vdrme- och fjdrrvarmesystem. For montering i returledning. Impulsledning bestélls separat. Finns i
tryckklasserna PN 16 och 25. Se tabellerna for ventilplacering och tryckklass.

o q q Egenskaper
AVP, PN 16 - Montering i returledning A?,p
R . Instdllnings- Kvs .
Bendmning Typ  Anslutning omridekPa mh Artikelnr  RSK-nr - For montering i returledning
- Max tilloppstemperatur: 140 °C

15 | G3/4A 16 | 003H6200 . + Max arbetstryck 1600 kPa
15 | G3/4A 2,5 | 003H6201 - - Max differenstryck 1200 kPa
15 | G3/4A c<o 40 | 003H6202 - - Tryckklass: PN 16
20 [G1A 6,3 | 003H6203 -
25 | G11/4A 8,0 | 003H6204 -
32 G13/4A 10,0 | 003H6205 -
15 | G3/4A 1,6 | 003H6206 -
15 | G3/4A 2,5 | 003H6207 -
15 G3/4A 4,0 003H6208 -

AVP 20-100
20 [G1A 6,3 | 003H6209 -
25 | G11/4A 8,0 | 003H6210 -
32 G13/4A 10,0 | 003H6211 -
15 | G3/4A 1,6 | 003H6212 -
15 | G3/4A 2,5 | 003H6213 -
15 G3/4A 4,0 003H6214 -

80-160

20 G1A 6,3 003H6215 -
25 | G11/4A 8,0 | 003H6216 -
32 G13/4A 10,0 | 003H6217 -

G = Utvdndig gdnga

Tillbehor
Bendamning Anmaérkning Artikelnr  RSK-nr
Impulsledning inkl nippel 1,0m 003H6852 | 5401927
15 003H6902 | 5386306
Nippelset (ginga), 20 003H6903 | 5386307
2 st per férpackning 25 003H6904 | 53863 08
32 003H6905 | 540 26 00
15 003H6908 | 5386309
Nippelset (svets), 20 003H6909 | 5386310
2 st per férpackning 25 003H6910 | 5386311
32 003H6911 | 5402603
Nippelset (15d), 15 003N5030 | 5386315
2 st per férpackning 20 003N5031 | 5386316
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Differenstrycksregulator
AVP

Sjalvverkande differenstrycksregulatorer som stanger vid stigande diffrenstryck. Primér anvandning
i varme- och fjarrvarmesystem. Fér montering i returledning. Impulsledning bestélls separat. Finns i
tryckklasserna PN 16 och 25. Se tabellerna for ventilplacering och tryckklass.

PN 25 - Montering i returledning f\gg“s"ape’
- . . Instdllnings- Kvs Material .
E<ndmningly (R [Ansiutning omradekPa m3/h ventilhus GLGHT | L - For montering i returledning

+ Max tilloppstemperatur: 150 °C

20-100 1,6 003H6283 -
- Tryckklass: PN 25

30-200 1,6 003H6293 —

20-100 2,5 003H6284 -
15 | G3/4A

30-200 2,5 003H6294 -

20-100 4,0 003H6285 -

Rédgods

30-200 4,0 003H6295 -

20-100 6,3 003H6286 -
20 [GTA

30-200 6,3 003H6296 -
25 20-100 8,0 003H6287 -

G11/4A
25 30-200 8,0 003H6297 -
15 20-100 4,0 003H6345 -
AVP
15 30-200 4,0 003H6351 -
20 20-100 6,3 003H6346 -
20 30-200 6,3 003H6352 -
25 20-100 8,0 003H6347 -
25 30-200 8,0 003H6353 -
Flans Segjarn

32 20-100 12,5 003H6348 -
32 30-200 12,5 003H6354 -
40 20-100 16,0 003H6349 -
40 30-200 16,0 003H6355 -
50 20-100 20,0 003H6350 -
50 30-200 20,0 003H6356 -

G =Utvéndig ganga

Tillbehor
Bendamning Anmaérkning Artikelnr
Flans for dim 15 Par 003H6915 -
Impulsror inkl nippel Tm 003H6852 | 5401927
15 003H6902 | 5386306
Nippelset (génga), 20 003H6903 | 5386307
2 st per forpackning 25 003H6904 | 5386308
32 003H6905 | 54026 00
15 003H6908 | 5386309
Nippelset (svets), 20 003H6909 | 5386310
2 st per férpackning 25 003H6910 | 53863 11
32 003H6911 | 5402603
Nippelset (15d), 15 003N5030 | 5386315
2 st per férpackning 20 003N5031 | 5386316
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Differenstrycksregulatorer
AVPL

Sjalvverkande differenstrycksregulatorer for primarsidan i fjarrvarmecentraler i mindre system.

AVPL f\\g/srl_lskaper

Instéllnings- Kvs Artikel
omradekPa m3/h riikeinr - Max tilloppstemperatur: 120 °C

10 00315030 | 5401012 « Max arbetstryck 1000 kPa
AVPL 157 | G3/4A 525 4 « Max differenstryck 450 kPa
1,6 | 003L5031 | 5401013

Bendmning Typ  Anslutning

1,5 m impulsledning (G 1/16 och nippelset G 1/16 - R 3/8 ingar)

G = Utvandig gdnga

Tillbehor
Bendamning Anmérkning Artikelnr
Anslutningsnippel, AVPL G1/16x3/8 003L5042 | 5402625
Impulsledning, AVPL Langd 1,5m 003L8152 | 4893305
O-ring for impulsledning, AVPL 10 st/férpackning 003L8175 | 4893307
Propp + o-ring fér impulsledning, AVPL | 10 st/férpackning 003L8174 | 4893308
15 003H6902 | 53863 06
) ) } ) 20 003H6903 | 5386307
Nippelset (ganga), 2 st per forpackning e 003H6904 | 53863 08
32 003H6905 | 54026 00
15 003H6908 | 53863 09
Nippelset (svets), 2 st per forpackning 20 003H6909 | 5386310
25 003H6910 | 53863 11
32 003H6911 | 5402603
Nippelset (16d), 2 st per férpackning 1 003N3030 | 5386313
20 003N5031 | 5386316
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Overstromningsventiler
AVDO och AVDA

AVDO &r en ventil med invandig ganga pa inlopps- och utloppssidan, finns i utférande rak och vinkel.
AVDA ér en sjalvverkande 6verstromningsregulator for kyl- och varmesystem.

Egenskaper
AVDO oo

Bendamning = Anmarkning Anslutning :1"37h Artiklenr  RSK-nr . Max tilloppstemperatur: 120 °C

« Max arbetstryck 1000 kPa

AVDO 15 Vinkel Rp 1/2 20 | 003L6002 | 5406708 | [y 50 kPa
AVDO 20 invandig Rp 3/4 3,0 | 003L6007 | 5406709 | «Instéllningsomrade kPa: 5-50
AVDO 25 ganga Rp 1 50 | 003L6012 | 5406710

AVDO 15 Vinkel inv/uty Rp 1/2 20 | 003L6003 | 54067 11

AVDO 20 génga inkl Rp 3/4 30 | 003L6008 | 5406712

AVDO 25 nippel o mutter oy 50 | 003L6013 | 5406713

AVDO 15 G3/4A 20 | 003L6020 | 54067 14

Rak utvindi

AVDO 20 ggn;‘;"a"d'g G1A 30 | 003L6025 | 5406716

AVDO 25 G11/4A 50 | 003L6030 | 5406717

AVDO 15 Rak inv/uty Rp 1/2 20 | 003L6018 | 5406718

AVDO 20 génga inkl Rp 3/4 30 | 003L6023 | 5406719

AVDO 25 nippel o mutter g 50 | 003L6028 | 5406720

Egenskaper

Bendmning = Anmarkning Anslutning Artiklenr

» Max tilloppstemperatur: 130 °C
+ Max arbetstryck 1000 kPa

AVDA 15 verstromnings. Rp 1/2 1,9 | 003N0038 | 5406641 | oo differenstryck 700 kPa
AVDA 20 ventil 9 Rp 3/4 3,4 | 003N0039 | 5406658 | -Instdliningsomrade kPa: 10-120

+Anslutning impulsledning 1/4 flare. Levereras
AVDA 25 Rp1 50 003N0040 | 5406666 med impulsledningar, 1st 0,5 moch 1 st 1,5m.

Rp = Invéndig gdnga
G = Utvandig gdnga

Tillbehor AVDO, AVDA, AVD och AVDS e AVD och AVDS

Bendamning Typ Anmérkning Artikelnr
« Kompressionskopplingar fér anslutning av
AVDO 15 15x1 01364125 | 4818720 Danfoss-ventiler med stal- och kopparror.
18x1 013G4128 | 4818738 « Saljs i 10-pack.
Kompressionskoppling 18x1 013U0134 | 4818746
AVDO 20
22x1 013U0135 | 4818753
AVDO 25 28x1 013U0140 | 4818761
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Overstromningsregulator
AVPA

Sjalvverkande 6verstromningsventil for differenstryck primédrt avsedd for fjarrvarme. Ventilen ar
normalt stingd och dppnar vid stigande differenstryck. Onskat dppningstryck stélls in med ett
cylindriskt vred.

Egenskaper

AVPA AVPA

Instdllnings-  Kvs .
omrade kPa m3/h Artiklenr  RSK-nr » Max tilloppstemperatur: 150 °C

« Tryckklass: PN 25

Bendmning Dimension  Anslutning

15 G3/4A 20-100 40 | 003H6602 B - Impulsledning ingar
30-200 4,0 003H6605 - - Material ventilhus:
Dim 15-25: Rodgods
20 G1A 20-100 63 | 003H6603 . Dim 32-50: Segjarn GGG 40.3
30-200 6,3 003H6606 -
20-100 8,0 003H6604 -
25 G11/4A
30-200 8,0 | 003H6607 -
AVPA
20-100 12,5 | 003H6608 -
32
30-200 12,5 | 003H6611 -
20-100 16,0 | 003H6609 -
40 Fléns
30-200 16,0 | 003H6612 -
5 20-100 20,0 | 003H6610 -
30-200 20,0 | 003H6613 -

Rp = Invandig gdnga
G = Utvandig gédnga

Tilloehor AVPA
Bendamning Anmaérkning Dimension Artikelnr  RSK-nr
15 003H6915 -
Flans Par 20 003H6916 -
25 003H6917 -
15 003H6902 | 53863 06
Nippelset (génga), 20 003H6903 | 53863 07
2 st per férpackning 25 003H6904 | 53863 08
32 003H6905 | 540 26 00
15 003H6908 | 53863 09
Nippelset (svets), ) 20 003H6909 | 53863 10
2 st per férpackning 25 003H6910 | 53863 11
32 003H6911 | 54026 03
Nippelset (16d), 15 003N5030 | 5386315
2 st per férpackning 20 003N5031 | 5386316
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Tryckavlastningsregulatorer

AVA

En sjalvverkande tryckavlastningsregulator primart for anvandning i fjarrvarmesystem. Regulatorn dppnar
vid stigande tryck.

Den bestar av en reglerventil, en aktuator med ett reglermembran och en instéllningsfjader. Membranet
har vattentrycket, via ett impulsror, pa ena sidan och atmosfarstryck pa den andra sidan.

2\/2N

Benamning

AVA

Dimension

Anslutning

Instéllnings-

omrade kPa

Kvs
m?/h

Artiklenr

RSK-nr

15 G3/4A 100-450 40 003H6614 -
300-1100 ' 003H6620 -
GTA 100-450 003H6615 -

20 6,3
300-1100 003H6621 -
G11/4A 100-450 003H6616 -

25 8,0
300-1100 003H6622 -
100-450 003H6626 -

32 12,5
300-1100 003H6629 -
100-450 003H6627 -

40 Flans 16,0
300-1100 003H6630 -
100-450 003H6628 -

50 20,0
300-1100 003H6631 -

G = Utvandig gdnga

AVD - for vatten

Sjalvverkande tryckreduceringsventil for anvandning i fjarrvarmesystem. Ventilen ar normalt 6ppen och
gar mot stangt ldge vid stigande tryck.

AVD

Bendamning

AVD

Dimension

Anslutning

Instéllnings-

omrade kPa

Kvs
m?/h

Artiklenr

RSK-nr

100-500 003H6644 -
15 G3/4A 4,0
300-1100 003H6650 -
100-500 003H6645 -
20 GTA 6,3
300-1100 003H6651 -
100-500 003H6646 -
25 G11/4A 8,0
300-1100 003H6652 -
100-500 003H6659 -
32 12,5
300-1100 003H6662 -
100-500 003H6660 -
40 Flans 16,0
300-1100 003H6663 -
100-500 003H6661 -
50 20,0
300-1100 003H6664 -

G = Utvandig gdnga

Egenskaper
AVA

« Max tilloppstemperatur: 150 °C
« Tryckklass: PN 25

Egenskaper
AVD

» Max tilloppstemperatur: 150 °C
« Tryckklass: PN 25
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AVDS - for anga

Sjalvverkande tryckreduceringsventil utvecklad primart for angapplikationer med temperaturer upp till
200°C. Regulatorn @r normalt 6ppen och stanger vid stigande tryck.

AVDS f\\g/eDr;skaper

Instéllnings-  Kvs .
omridekPa myh Artiklenr  RSK-nr « Max tilloppstemperatur: 150 °C

« Tryckklass: PN 25

Bendmning Dimension Anslutning

100-500 10 003H6665 -
300-1100 ' 003H6670 -
100-500 003H6666 -

15 G3/4A 1,6
300-1100 003H6671 -
100-500 003H6667 -

AVDS 32
300-1100 003H6672 -
100-500 003H6668 -

20 G1A 4,5
300-1100 003H6673 -
100-500 003H6669 -

25 G11/4A 6,3
300-1100 003H6674 -

G = Utvandig gdnga

Tillbehor AVDO, AVDA, AVD och AVDS e AVD och AVDS

Bendamning Typ Anmaérkning Artikelnr
G + Kompressionskopplingar for anslutning av
AVDO 15 15x1 013G4125 | 48187 20 Danfoss-ventiler med stal- och kopparror.
013G4128 | 4818738 | -Séljsi10-pack.
18x1
Kompressionskoppling 013U0134 | 4818746
AVDO 20
22x1 013U0135 | 4818753
AVDO 25 28x1 013U0140 | 4818761
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ECL Comfort 120

Elektronisk regulator

ECL Comfort 120 ar en universell enkretsregulatorfor anvandning i fjarrvarmeundercentraler, fiarrvarme-
baserade installationer och panninstallationer. ECL Comfort 120 drivs av en installatorsapp for
mobiltelefoner med iOS eller Android. Anvéndargranssnitt pa regulatorn: 5 lysdioder och 1 tryckknapp.
Produkten ar en elektronisk regulator for flodestemperaturreglering (véarme) for olika regleringsprinciper.
3-punktsreglering for 230V stalldon.

« Vaderkompenserad (utomhusgivare)

+ Referensrum (ON/OFF-brytare)

- Referensrum (rumsgivare)

- Kompenserad for tilloppstemperatur

- (forskjutning fran tilloppstemperaturen)

Reglercentral ECL Comfort 120

Bendamning Spanning Artikelnr  RSK-nr

ECL120 230V 10081200 5512010
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ECL Comfort 310

Elektronisk regulator

Danfoss ECL Comfort 310 ar en regulator for reglering av upp till tre kretsar. Lamplig fér applikationer sa
som fjarrvdarme, ventilation, pannor och kyla. Applikationen bestams av fardiga applikationsnycklar (kdpes
separat) vilket medfér enkel konfiguration av ditt system.

Regulatorn &dr uppkopplingsbar mot internet via var portallésning (ECL portalen: ecl.portal.danfoss.se). Nar
regulatorn @r uppkopplad mot portalen styr du den enkelt via datorn eller mobilen.

Danfoss ECL 310 ar ocksa uppkopplingsbar mot andra éverordnade system via TCP/MODBUS eller RS485
Modbus.

Reglercentral ECL Comfort 310

Benamning Spanning Anmaérkning Artikelnr RSK-nr
230V Med kommunikation + 3,5 kretsar 087H3040 | 5384302

ECL310 24V Med kommunikation + 3,5 kretsar 087H3044 | 5384303

Bottenplatta - - 087H3230 | 5441569

ECL Comfont 310

ECL-nyckel 310

Typ Funktion Artikelnr RSK-nr

A266 En varmekrets + tappvarmvatten 087H3800 5441570
A260 Tva varmekretsar 087H3801 5441571
A230 Varmekrets eller kylkrets 087H3802 5441572
A368 Varmekrets + tvillingpump 087H3803 5441573
A361 Tva varmekrets + tvillingpump 087H3804 5441574
A231 Tvillingpumpstyrning 087H3805 5441575
A237 Tva kretsar + lagringstank mm 087H3806 5441576
A247 Tva kretsar + lagringstank 087H3808 5441577
A367 Tva kretsar + lagringstank mm 087H3813 5441578
A217 Avancerad tempreglering + laddsystem 087H3807 5441579
A376 Anvands for 2 vdarme + tappvarmvatten, A376.3 med 0-10 V styrning 087H3810 5441580
A214 Konstant varme/kyla i ventilationen 087H3811 54415 81
A390 Anvands for 3 varmekretsar eller 3 kylkretsar 087H3815 5441582

Tillbehor (ECL Comfort 310)

Typ Bendamning Anmérkning Artikelnr

ECA 30 Fjarrkontrollenhet | Med inbyggd tempgivare, kabelansluten 087H3200 5441583

ECA 31 Fjarrkontrollenhet | Med inbyggd temp- och fuktgivare, kabelansluten | 087H3201 5441584

Monteringskit/

ECA 30/31 - -
kopplingsplint

For montering i panelfront 087H3236 5441585

ECA 32 Expansionsmodul | For styrning av 0-10V stélldon mm. 087H3202 5441586

Skanna for att komma till ECL-portalen
eller Ias mer pa ecl.portal.danfoss.se
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Temperaturgivare

ESM

Temperaturgivare Pt 1000.

ESM
Bendamning Anmaérkning Kapslingsgrad Artiklenr  RSK-nr
ESMT Utegivare IP 54 084N1012 | 5386230
ESM-10 Rumsgivare IP 54 087B1164 | 5386246
ESM-11 Anliggninsgivare IP 32 087B1165 | 5386247
ESMB Universalgivare IP 54 087B1184 | 5393614
ESMC Anliggningsgivare IP 54 087N0011 | 5386112
100 mm rostfritt stal 087B1182 | 5386264
ESMU 250 mm rostfritt stal 087B1183 | 5386265
Dykrérsgivare 100 mm koppar P 087B1180 | 5386263
250 mm koppar 087B1181 | 5386267

Tillbehor

Bendamning

Dykror

Anmérkning

Artikelnr

Rostfritt 100 mm fér ESMU 100 mm (087B1180) 087B1190 =
Rostfritt 250 mm fér ESMU 250 mm (087B1181) 087B1191 -
Rostfritt 100 mm fér ESMB 100 mm (087B1184) 087B1192 -
Rostfritt 250 mm fér ESMB 250 mm (087B1184) 087B1193 =

Elektromekaniska rumstermostater

RMT

Ett program med elektromekaniska termostater fér anvandning i bade 24V och 230V system.
Samtliga med inbyggd givare.

RMT

Benamning

Nattsankning Termometer Spanning V

Artiklenr

RSK-nr

RMT 230 Nej Nej 230/240 087N1100 | 5386200
RMT 230T Ja Ja 230/240 087N1125 | 5386201
RMT 24 Nej Nej 24 087N1196 | 5386202
RMT 24T Ja Ja 24 087N1197 | 5386203

Egenskaper
RMT

« For golvvarmesystem

« Temperaturomrade: 8-30 °C
« Parallell accelerator
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Stalldon/Ventilmotorer, 3-punkt (6ka/minska)

AMB, AMV

AMB &r en vridande motor 90° och AMV &r en tryckande motor.

AMB
Moment/ Spannin
Benamning = Anmarkning Gangtid  stallkraft A'E 9 Artikelnr  RSK-nr
Nm
24V | 082H0213 | 5550622
AMB 162 Motor 120s 5
230V | 082H0223 | 5550623
For ESBE VRG-ventil - - - 082H0254 | 5359282
Montagesats | For ESBE-ventil och HFE - - - 082H0250 | 5359283
For HRB och HRE - - - 082H0255 -

Egenskaper
AMB

« Kapslingsgrad 1P40

v .

¥

AMV
Moment/ Spannin
Benamning  Anmarkning Gangtid  stallkraft A"é 9 Artikelnr  RSK-nr
Nm
24V | 082G3002 | 5550594 | Cgenskaper
AMV 10 Motor AMV
230V | 082G3001 | 5550593
Motor. Med fiiderétergang 0,55/ | > ™™ | 14s/mm 300 24V | 082G3004 | 5550596 | sfps""gsgrzd 'Pstfb < atid
AMV 13 mm. Sjalvstangande vid ° 9torgr me“ snabb gangti
spanningsbortfall. 230V | 082G3003 | 5550595 | drldmpliga for tappvarm-
vattenstyrning
AMV 20 M 24V | 082G3008 | 5550598
otor
230V | 082G3007 | 5550597 2 -
15s/mm 450 -~
AMV 23 Motor. Med fjdderatergang 24V | 082G3010 | 5550600
0,5 s/mm. 230V | 082G3009 | 5550599
AMV 30 Motor. Lamplig for styrning av 10 mm 24V | 082G3012 | 5550602
W. 230V | 082G3011 | 5550601
Motor. Lamplig for styrning av 3s/mm 450 24V | 082G3014 | 5550604
AMV 33 VV ng ﬁaderatgrgang 0,5 s/m,
sjalvsténgande vid 230V | 082G3013 | 5550603
spanningsbortfall.
24V | 082G3023 | 5550606
AMV 25 Motor 11s/mm 1000
230V | 082G3024 | 5550605
15 mm
24V | 082G3020 | 5550608
AMV 35 Motor 3s/mm 600
230V | 082G3021 | 5550607
24V | 082G3089 | 5550609
AMV 150 Ventilmotor 5mm | 24s/mm 250
230V | 082G3090 | 5550610
24V | 082H0162 | 55506 11
AMV 435 Motor 20mm | 72138/ 400
mm 230V | 082HO163 | 55506 12
Tillbehor Ventiladapter for aldre ventil
AMV 435 med stor hals. ) ) ) 06520313 | 5359284
Egenskaper o
24V | 082H8036 - -
AMV 130 24 s/mm AMV 130/140 *
230V | 082H8037 -
24V | 082H8038 | 5550631 | -Kapslingsgrad IP42 g
AMV 140 12 s/mm « H=Handmanover b
55 230V | 082H8039 -
Motor i 200
mm 24V | 082H8040 -
AMV 130H 24 s/mm
230V | 082H8041 -
24V | 082H8042 -
AMV 140H 12 s/mm
230V | 082H8043 - o
Egenskaper
AMV 55 8s/mm 2000 082H3020 | 5550626
24V AMV 55/56
AMV 56 M 2 4s/mm 1500 082H3023 | 5550627
otor mm :
AMV 55 8s/mm 2000 Jagy | 0823021 | 5550629 | © Kapslingsgrad IP54 | ~
AMV 56 4 s/mm 1500 082H3024 | 5550628
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Ventilmotorer, 0-10 V (modulerande)

AME

AME

Bendamning

Anmérkning

Gangtid

Moment/
stallkraft
Nm

Artikelnr

RSK-nr

AME 10 Motor 300 082G3005 5550613
sder3 3 5mm 14 s/mm
AME 13 Motor. Med fjaderatergang 300 | 082G3006 | 5550614
0,5 s/mm.
AME 20 Motor 450 082G3015 5550615
sdery 3 15 s/mm
AME 23 Motor. Med fiaderatergang 450 | 082G3016 | 5550616
0,5 s/mm.
10 mm
AME 30 Motor 450 082G3017 5550618
sderd 3 3s/mm
AME 33 Motor. Med fiaderatergang 450 | 082G3018 | 5550619
0,5 s/mm.
AME 25 Motor 11 s/mm 1000 082G3025 5550617
15 mm
AME 35 Motor 3s/mm 600 082G3022 | 5550620
AME 435 Motor, lyfthojd 20 mm 75/ 400 082H0161 55506 21
15 s/mm
Tilloehor Ventiladapter for aldre ventil
AME 435 med stor ventilhals (DN15-50) ) B 06520313 | 5359284
AME 130 24 s/mm 082H8044 55506 30
Motor
AME 140 12 s/mm 082H8045 | 5550624
5,5mm 200
AME 130H 24 s/mm 082H8046 | 5550632
Motor, H=Handmanéver
AME 140H 12 s/mm 082H8047 | 5550633
AME 55 8 s/mm 2000 082H3022 55506 25
AME 56 4 s/mm 1500 082H3025 -
Motor 40 mm
AME 85 8 s/mm 082G1452 -
5000
AME 86 3s/mm 082G1462 -

Egenskaper
AME

« Kapslingsgrad IP54

+24V AC

- Motorer med snabb gangtid
arlampliga for tappvarm-
vattenstyrning

Egenskaper
AME 435

« Kapslingsgrad IP54

+ 24V AC/DC

« Passar till nya ventilen
VRG/VRB/VF/VL

Egenskaper )
AME 130/140 s

- Kapslingsgrad 1P42
+24VAC
+H=Handmanover

Egenskaper
AME 55/56/85/86 e

« Kapslingsgrad IP54
+24V AC
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Termomotorer
ABV och TWA

Termomotorer for Danfoss olika ventilanslutningar RAV, RAVL, RA och M30 fér andra fabrikat.

ABV

Bendamning
ABV NO

ABV NO

ABV NC

ABV NC

Anmérkning

For VMYV,
KOVM, RAV,
VMA, VMT.
Hals 34 mm.

Spanning Artikelnr  RSK-nr
230V 082F0001 | 5386207
24V 082F0002 | 5386297
230V 082F0051 | 5386208
24V 082F0052 | 5386209

TWA

Bendamning Anmarkning Spanning Artikelnr

TWA-V NO 230V | 088H3123 | 5386379
TWA-VNC | Ersatter ABNV. 230V | 088H3122 | 5386378

RAV och VMT.

TWAVNO | Hals 34 mm. 24V 088H3121 | 53863 77
TWA-V NC 24V 088H3120 | 53863 76
TWA-LNO 230V | 088H3133 | 5386383
TWA-LNC | F&rRAVL. Hals 230V | 088H3132 | 5386382
TWA-LNO | 26 mm. 24V 088H3131 | 53863 81
TWA-L NC 24V 088H3130 | 53863 80
TWA-ANO 230V | 088H3113 | 53863 74
TWA-ANC | Co o ABNR 230V | 088H3112 | 5386373
TWA-ANO | FérRA. Hals 23 24V 088H3111 | 5386372
TWAANC | ™™ 24V 088H3110 | 53863 71
TWA-ANC/S 24V 088H3114 | 53863 75
TWA-K NO 230V | 088H3143 | 5386387
TWA-KNC | Ersitter ABNA. 230V | 088H3142 | 5386386
TWA-KNO | M30. 24V 088H3141 | 53863 85
TWA-K NC 24V 088H3140 | 538 63 84
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Egenskaper
ABV

« Kapslingsgrad: IP 41
- Gangtid: < 9 min (4 mm)
- Effektforbrukning: 9 W

Egenskaper
TWA

« Kapslingsgrad: IP 40
+ Gangtid: < 5 min (3 mm)
- Effektforbrukning: 3W

1
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Satesventiler

AVQM

Tryckoberoende styrventil for fjarrvarme. Valj storleks efter dnskat max flode, inte efter

kvs-varde. AVQM kombineras med stalldonen: AMV/AME 20, 23, 30 och 33.
AVQM DN15 kan aven kombineras med stalldonen: AMV 150, AMV/AME 10 och 13.

AVQM

Bendamning PN (bar)

Qmax
(m3/h)

Anslutning

Artikelnr

RSK-nr

1,0 04 0,11 003H6734 | 5360112

1,6 0,9 0,25 003H6735 | 5360113
AVQM 15 G3/4A 5mm

2,5 1,6 0,44 003H6736 | 5360114

16" 4,0 2,4 0,67 003H6737 | 5360115

AVQM 20 6,3 3,5 0,97 G1A 003H6738 | 5360116
AVQM 25 8,0 4,5 1,25 G11/4A 7mm | 003H6739 | 5360117

10,0 6 1,67 G13/4A 003H6740 | 5360118
AVQM 32

12,5 10 2,78 G13/4A 003H6753 | 5360119
AVQM 40 257 16,0 10,5 3,33 G2A 10 mm | 003H6754 | 5360120
AVQM 50 20,0 12 417 G21/2A 003H6755 | 53601 21
AVQM 32 12,5 10 2,78 003H6756 -
AVQM 40 252 20 12 3,33 Flans PN25 10 mm | 003H6757 -
AVQM 50 25 14 3,89 003H6758 -

G = utvandig génga

1) Material ventilhus: Rédgods CuSn5ZnPb
2) Material ventilhus: Segjarn EN-GJS-400-18-LT

Anslutningsnipplar (tryckklass PN25)

Benamning  Anmarkning Anslutnlrjg Yitre . Artikelnr  RSK-nr
mot ventil anslutning
AVQM 15 G3/4 Svets DN15 003H6908 | 5386309
AVQM 20 G1A Svets DN20 003H6909 | 5386310
AVQM 25 Svetsnipplar, G1%A Svets DN25 003H6910 | 5386311
AVQM 32 setom 2 st G1%A Svets DN32 003H6911 | 5382603
AVQM 40 G2A Svets DN40 003H6912 | 5382604
AVQM 50 G2 A Svets DN50 003H6913 | 5382605
AVQM 15 G3/4 Flans PN25 DN15 | 003H6915 -
AVQM 20 Flanskopplingar, ' ") Flins PN25 DN20 | 003H6916 -
setom 2 st
AVQM 25 G1%A Flans PN25 DN25 | 003H6917 -

Ovriga tillbehor

Bendamning

Anmaérkning

Artikelnr

For att montera en DN15 ventil dar det varit monte-

Bussning rat en DN20 ventil. Fran ansl. G1, L=70mm till ansl. 192N380012 | 5401928
G3/4, L=65mm

Fjader 50 kPa | For utokat flode, kompatibel med AVQM DN15-32 003H1331 5359288

Egenskaper
AVQM

» Max tilloppstemperatur: 130 °C

» Max stangningstryck APs 12 bar.
- Vid bibehallen 6ppningsgrad ger
AVQM samma fléde dven om diff.
trycket varierar mellan 1 och 12
bar.

- Installbart maxflode: AVQM
stanger nar spindeln trycks in

och 6ppnar da fiadern trycker ut
spindeln.
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Satesventiler
VS 2,VM 2 och VB 2

2-vagsventiler for styrning av fjdrrvarme. Ventilerna monteras pa primarsidan i fjarrvarmeundercentraler.
Ventilerna stanger nar spindeln trycks in och dppnar nar fjadern trycker ut spindeln.

VS 2, utvandigt gangad ventil \E/SS’;"S"aPe’
Benamning Anslutning Kvss S.!ag- Artikelnr  RSK-nr .
m*/h  langd « Max tilloppstemperatur: 130 °C
0,25 065F2111 | 5360079 | - TryckklassPN16
« Material: Avzinkningshdrdig massing
04 065F2112 | 5360080 - Tryckavlastad ventil
VS215 G3/4A 0,63 | 4mm | 065F2113 | 5360081 + Fér motorerna AMV 150 (endast DN 15),
AMV(E) 10/20/30 eller AMV(E) 13/23/33.
1,0 065F2114 | 5360082 VS 2 anvands i fjarrvarme-, varme- och
1,6 065F2115 | 5360083 ventilationssystem.
VS220 G1A 2,5 s 065F2120 | 536 0084
mm
VS225 G11/4A 4,0 065F2125 | 536 0085

G = utvandig gdnga

VM 2, utvindigt gidngad ventil \E/?Ae;‘kape’
Benamning Anslutning Kv: S.!ag- Artikelnr .
m*/h  langd - Max tilloppstemperatur: 150 °C
025 06582010 | 5360087 | - Tryckklass PN25
- Material: R6dgods
04 06582011 | 5360088 « Tryckavlastad ventil
0,63 065B2012 | 536 00 89 + Fér motorerna AMV(E)10/20/30
eller AMV(E)13/23/33 med
VM 215 G3/4A 1,0 5 mm 065B2013 | 5360090 fiaderatergang.
1,6 065B2014 | 5360091 « Anvands i fjarrvarme-, varme- och
ventilationssystem.
2,5 065B2015 | 5360092
4,0 065B2026 | 536 0093
4,0 065B2016 | 5360095
VM 220 G1A
6,3 7mm | 065B2027 | 5360122
VM 2 25 G11/4A 6,3 5mm | 065B2017 | 5360096
VM 232 G11/2A 100 | 7mm | 065B2018 | 5360097
VM 2 40 G2A 16,0 10 065B2019 | 5360098
mm
VM 250 G21/2A 25,0 065B2020 | 5360099

G = utvandig gdnga

VB 2, flansad ventil \E/geznskaper

Bendamning Anslutning K Artikelnr
+ Max tilloppstemperatur 150 °C
0’25 065B2050 - -Tryckklass PN 25
» Material: Segjarn
04 06582051 - . Flinsad
0,63 06582052 - - Tryckavlastad ventil
- For motorerna AMV(E)10/20/30
VB215 DN 15 L R - eller AMV(E)13/23/33 med
1,6 065B2054 - fidderatergang.

« Anvands i fjarrvarme-, varme-,

25 06582055 - tappvarmvatten- och ventilations-
4,0 065B2056 - system.
VB 220 DN 20 6,3 065B2057 -
VB 225 DN 25 10,0 | 7mm | 065B2058 -
VB 232 DN 32 16,0 065B2059 -
VB 240 DN 40 25,0 10 065B2060 -
mm
VB 250 DN 50 40,0 065B2061 -
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Anslutningsnipplar VS 2 och VM 2 (tryckklass PN25)

Anslutning Yttre

Benamning Anmaérkning Artikelnr  RSK-nr

mot ventil anslutning

VS215 Lodnipplar, G3/4 Lod 003N5030 | 5386315
VS2 20 setom 2 st G1A Lod 003N5031 | 5386316
VS2,VM2 15 G3/4 GangR1/2 003H6902 | 53863 06
VS2,VM2 20 G1A Gang R 3/4 003H6903 | 53863 07
VS2,vM225 | Gangnipplar, G1kA GingR 1 003H6904 | 5386308
VM2 32 E;;’ ;,9;"29; G1%A GéngR11/4 003H6905 | 54026 00
VM2 40 G2A GangR11/2 06582004 | 53826 04
VM2 50 G2 A Gang R2 065B2005 | 540 26 02
VS2,VM2 15 G3/4 Svets DN15 003H6908 | 53863 09
VS2, VM2 20 G1A Svets DN20 003H6909 | 53863 10
VS2,VM225 | syetsnipplar, G1%A Svets DN25 003H6910 | 5386311
VM2 32 setom 2 st G1%A Svets DN32 003H6914 | 53863 14
VM2 40 G2A Svets DN40 065B2006 | 5382644
VM2 50 G2%hA Svets DN50 065B2007 | 5382645
VM2 15 G3/4 Flans PN25 DN15 | 003H6915 -

VM2 20 Eﬁ”os:fggt““ga“ G1A Fldns PN25 DN20 | 003H6916 -

VM2 25 G1%A Flans PN25 DN25 | 003H6917 -

Ovriga tillbehor

Bendamning Anmérkning Artikelnr  RSK-nr
Packbox VB2 065B2070 -
Packbox, 10-pack VS 2 (fore 2013) 065F0006 | 5386338
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JIP Kulventiler

JIP-WW med handtag &r en pa/av-kulventil med svetsad anslutning.

Ventilerna ar speciellt konstruerade for fiarrvarmesystem och andra varmvattensystem i vilka vatten har behandlats for att
undvika korrosion. Ventilerna dr ocksa lampliga for fjarrkylsystem.

JIP-Ww Sgenshaper
Bendmning Anmairkning Anslutning :’;h H:::_ Artikelnr  RSK-nr AWW = svets/svets
15 11,0 065N0100 | 4505476
20 15,0 065N0105 | 4505477
25 34,0 065N0110 | 4505478
PN 40
32 52,0 065N0115 | 4505479
40 96,0 065N0120 | 4505480
50 184,0 065N0125 | 4505481
65 200,0 065N4280 | 4505482
Stalanslutning 80 470,0 065N4285 | 4505483
JIP-WwW 100 640,0 065N0140 | 45054 84
125 1080,0 065N0745 | 4505485
150 1900,0 PN 25 065N0750 | 4505486
200 2300,0 065N0755 | 4505487
250 5100,0 065N0161 | 4505488
300 9100,0 065N0166 | 4505489
15 11,0 065N4058 | 4501575
Kopparanslutning | 20 15,0 PN 16 | 065N4067 | 4501576
25 34,0 065N4095 | 4501577

Engdngsventiler

JIP forgreningsventiler ar pa/av-kulventiler som &r installerade i samband med forisolerade rorsystem dar kunden inte kan
anslutas samtidigt. De anvands ofta ndr man expanderar ett fiarrvarmesystem i nya omraden i en stad.

Egenskaper

JIP-WW (engangsventller) JIP-WW (engdngsventiler)
P A . Kvs Tryck- .
Bendamning Anmérkning Anslutning mé/h Klass Artikelnr  RSK-nr <WW = svets/svets
15 11,0 065N0000 | 5494198
20 15,0 065N0001 549 41 99
25 34,0 065N0002 | 5494200
PN 40
32 52,0 065N0003 | 5494201
40 96,0 065N0004 | 5494202
50 184,0 065N0005 | 5494203
Stalanslutning
65 200,0 065N0006 | 5494204
80 470,0 065N0007 | 5494205
Engangsventiler 100 6400 | s 065N0009 | 549 42 06
JIP-WW 125 1080,0 065N2148 | 5494207
150 1900,0 065N2153 | 5494208
200 2300,0 065N2158 | 5494209
15 11,0 065N4018 -
20 15,0 065N4074 -
25 34,0 PN 16 | 065N4161 -
Kopparanslutning
32 52,0 065N4113 -
40 96,0 065N4162 -
50 184,0 PN 10 | 065N4167 -
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Anborrningsventil

JIP anborrningsventiler anvands for att ansluta nya kunder till det befintliga fjarrvarmenatet utan att skara
av varmetillforseln till andra kunder.

JIP anborrningsventil

Kvs Tryck-

mé/h Klass Artikelnr  RSK-nr

Bendmning Anslutning

20 15,0 065N0050 | 5493761
25 34,0 065N0051 549 37 62
32 52,0 PN 40 | 065N0052 | 5493763
Anbormingsventil 40 96,0 065N0053 | 54937 64
50 184,0 065N0054 | 5493765
65 200,0 065N0055 | 5493766
80 470,0 PN 25 | 065N0056 | 5493767
100 640,0 065N0057 | 5493768
Tvillingventiler

JIP tvillingventiler &r av typen pa/av-kulventiler. Standardstorlekarna tacker svets- och ganganslutningsmajligheter,
men vi offererar andra anslutningsmajligheter pa begaran, se anpassade kulventiler.
Tvillingventiler finns i storlekarna DN15-25 med T-handtag, hexagon i DN 15-50 eller L-handtag i DN 15-50.

JIP tvillingventil
S q Kvs .
Benamning Anslutning m/h Artikelnr  RSK-nr
20 15,0 065N0906 | 5493751
Muff - . 25 34,0 PN40 | 065N0911 | 5493759
svetsanslutning
32 52,0 065N0916 | 54937 60
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Satesventiler
RAV och VMT

RAV och VMT &r 2-vags satesventiler huvudsakligen avsedda for anvanding i sekundara varmesystem.

Samtliga tillbehor saljs i 10-pack.

RAV
— e hop : Max differ- .. Kvs Antal per . Egenskaper
Bendamning Anmarkning Anslutning enstryck kPa Utférande m*h | forpackning Artikelnr  RSK-nr RAV
RAV 10/8 Rp 3/8 Rak 1.2 013U0012 | 4818506 .
For 2-ror- 75 « Max tilloppstemperatur: 120 °C
RAV 15/8 system med Rp 1/2 80 Rak 1,5 013U0017 4818514 .Tryckk|ass PN 10
RAV 20/8 Ipumpcirku- Rp 3/4 Rak 23 30 013U0022 | 4818522
ation
RAV 25/8 Rp 1 Rak 3,0 013U0027 | 4818530
RAV 15/2 For 2-ror- Rp 1/2 Rak 2,8 48 013U0217 | 4818605
RAV202 | Systemmed o s, Rak 55 013U0222 | 4818613
sjalvcirkula- 20 30
RAV252 | tionochvissa g g Rak 8,0 01300227 | 451 86 21
1-rérsystem

Rp = invdndig gédnga

VMT
S ar s . Max differ- " Kvs Antal per . Egenskaper
Bendmning Anmarkning Anslutning enstryekkpa Utférande Bl K0 acRing Artikelnr VMT
VMT 15/8 F6rt2—r6r— g G3/4A 1,5 75 065F0115 | 4818662 - Max tilloppstemperatur: 120 °C
VMT20/8 | SYstem me G1A 80 23 065F0120 | 4818670 | «Tryckklass PN 10
pumpcirku-
VMT 25/8 lation G11/4A 3,0 45 065F0125 | 4818688
VMT 15/2 F&r 2-rér- G3/4A Rak 2,8 065F0114 | 4818696
system med 50
VMT 20/2 sjalvcirkula- G1A 20 5,0 065F0119 | 4818704
tion och vissa
VMT 25/2 1-rérsystem G11/4A 8,0 45 065F0124 | 4818712

G = utvandig gdnga

Tillbeh6r RAV och VMT
Bendamning Anmaérkning Artikelnr
Handmanoéverdon VMVH RAV, VYMT 065F0005 -
VMT 15 For 15x1T mm ror 013G4125 | 4818720
VMT 15 013G4128 | 4818738 i
Kompressionskoppling VMT 20 For 181 mm ror 013U0134 | 4818746 . 2 ‘§J
VMT 20 For 22x1 mm ror 013U0135 | 4818753 {@y
VMT 25 For 28x1 mm ror 013U0140 | 4818761
Packbox RAV, VMT Material avzinkningshardig massing 065F0006 | 5386338
RAV, VMT Material massing 013U0070 | 4803946
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VMV

3-vdgsventil som kan anvandas tillsammans med de sjdlvverkande regulatorerna
RAVI, RAVK och RAVV eller med motorna ABV, AMV(E) 10, 13 och AMV 150 + AMV(E)
130/140 for reglering av tilloppstemperatur.

\"\"[\")
.. s . VI EVE: i {8 Kvs .

Bendamning Anmarkning Anslutning EhetJekkpal lne/h Artikelnr  RSK-nr

VMV 15 Rp 1/2 60 2,5 | 065F0015 | 5386305

VMV 20 . Rp 3/4 50 40 | 065F0020 | 5386313
3-vags

VMV 25 sitesventil. Rp 1 30 63 | 065F0025 | 5386321

VMV 32 RAV-hals. Rp11/4 20 100 | 065F0032 | 5386339

VMV 40 Rp11/2 20 12,0 | 065F0040 | 53863 47

VMV 15 G3/4A 60 25 | 065F6015 -

VMV 20 . G1A 50 40 | 065F6020 -
3-vags

VMV 25 sitesventil. G11/4A 30 63 | 065F6025 -

VMV 32 M30 hals. G112A 20 10,0 | 065F6032 -

VMV 40 G2A 20 12,0 | 065F6040 -

Rp = invandig gédnga
G = utvandig gédnga

Tillbehor VMV
Bendamning Anmérkning Artikelnr
VMVH Handmanoverdon (RAV-hals) - 065F0005 -
RAV-M30 Adapter - 06577018 -
15 06527010 -
20 06577011 =
NipPIar.mef?I Massing, 3 st/forpackning 25 06527012 -
utvandig ganga
32 065727013 -
40 065727014 -

VMA

Egenskaper
VMV

» Max tilloppstemperatur: 120 °C

« Tryckklass PN 16
- Material: R6dgods

2-vags satesventil for i forsta hand fjarrvarme. VMA DN15 kan ocksa anvandas tillsammans
med de sjalvverkande regulatorerna RAVI, RAVK och RAVV eller med termomotor ABV. Alla
dimensioner har utvandig gdnga for plantdtning (DIN 7603).

VMA

Benamning

VMA 15

Anslutning

G3/4A

Artikelnr  RSK-nr
0,25 065F2030 | 5386341
04 065F2031 | 5386342
0,63 065F2032 | 5386343
1,0 065F2033 | 5386344
1,6 065F2034 | 5386345
2,5 065F2035 | 5386346

G = utvandig gdnga

Tillbeh6r VMA
Benamning Anmérkning Anslutning Dim Artikelnr
Massing Ganga 003H6902 | 53863 06
Nippelset Stal Svets 15 003H6908 | 5386309
Rédgods Lod 003N5030 | 5386315
Packbox 065F0006 | 5386338
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Egenskaper
VMA

« Max tilloppstemperatur: 130 °C

« Tryckklass PN 16

« Material: Avzinkningshéardig massing




Vridventiler for varmereglering
HRB

Vridventiler som anvands tillsammans med Danfoss ventilmotorer AMB 162 och AMB 182.
Vridventiler kan anvandas i system med laga krav pa reglerkarakteristik och dar visst
lackage kan accepteras.

Egenskaper
Bendmning Anslutning K'S  Artikelnr RSk
Snamnng UG m3/h RILGEI? Hl? « Max tilloppstemperatur: 110 °C
« Tryckklass PN 10
04 | 06520399 . « Material: Avzinkningshardig massing
0,63 | 06570400 - « S karakteristik
1,0 06570401 -
Rp 1/2
1,6 | 06520402 -
2,5 | 06520403 -
4,0 06570398 -
2,5 | 06520397 -
HRB 3
Rp 3/4 4,0 | 06520404 -
6,3 065720405 -
6,3 06520406 -
Rp 1
10,0 | 06520407 -
Rp11/4 16,0 | 065720408 -
Rp11/2 25,0 | 065Z0409 -
Rp 2 40,0 | 06520410 -
Rp 1/2 2,5 | 06520411 -
4,0 06520412 - .
Rp 3/4 %
63 | 06570413 -
HRB 4 Rp1 10,0 | 06520414 -
Rp11/4 16,0 | 06520415 -
Rp11/2 25,0 | 06570416 -
Rp 2 40,0 | 06520417 -

Rp = invandig génga
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Satesventiler HVAC

Satesventilerna ger en kostnadseffektiv kvalitetsldsning for de flesta varme- och kyltillampningar
i sekundarsystem.

Egenskaper
VRG 2 VRG 2

Kvs
Benamni Anslutni Lyfthojd Artikel RSK-
enamning nsiutning - sih yrho) rHkenr nr - Max tilloppstemperatur: 120 °C
0,63 06520131 - - Tryckklass PN 16
«Ventilhus i gjutjarn
1.0 06520132 - - Logaritmisk karakteristik
VRG215 G1A 16 | 10mm | 06520133 - + Packboxtatning EPDM
« For att kombineras med motorerna
25 06520134 - AMV(E) 435 eller 438 SU.
4,0 06570135 - ﬁ
VRG220 G11/4A 6,3 06520136 -
VRG 2 25 G11/2A 10,0 06570137 -
VRG 2 32 G2A 16,0 15 mm 06570138 -
VRG 2 40 G21/4A 25,0 06520139 -
VRG 2 50 G23/4A 40,0 06570140 -

G = utvandig gdnga

VRG 3 Egenskaper
VRG 3
e . Kvs .
Bendamning Anslutning 5 Lyfthojd Artikelnr .
m’/h « Max tilloppstemperatur: 120 °C
0,63 06520111 _ « Tryckklass PN 16
- Ventilhus i gjutjarn
1.0 06520112 B - Logaritmisk karakteristik
VRG3 15 G1A 1,6 10mm | 06520113 . + Packboxtétning EPDM

« For att kombineras med motorerna
2,5 06520114 - AMV(E) 435 eller 438 SU.

4,0 06570115 -
VRG 3 20 G11/4A 6,3 06570116 - i ;
VRG 3 25 G11/2A 10,0 06570117 -
VRG 3 32 G2A 16,0 15mm | 06570118 -
VRG 3 40 G21/4A 25,0 06570119 -
VRG 3 50 G23/4A 40,0 06570120 -

G = utvandig gdnga

Tillbehor VRG
Bendamning Anmérkning Anslutning Artikelnr
Rp 1/2 06520291 -
Rp 3/4 06520292 -
Andrér och mutter Rédgods Rp 1 06520293 -
Rp11/4 06520294 -
Rp11/2 06570295 -
Rp 2 06520296 -
Adapter for AMV(E) 15, 25, 35, 323, 423, 523 06570311 -
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VF 2

Bendamning

VF 2

LUTOET I GIL T

Flans

Anslutning

Kvs
m3/h

Lyfthojd

Artikelnr

RSK-nr

0,63 06520271 -

1,0 06520272 -

15 1,6 06520273 -

2,5 10mm | 06520274 -

4,0 06520275 -

20 6,3 06520276 -

25 10,0 06520277 -

32 16,0 06520278 -

40 25,0 15mm | 06520279 -

50 40,0 06520280 -

65 63,0 06520281 -
20 mm

80 100,0 06570282 -

100 145,0 30mm | 065B3205 -

125 220,0 065B3230 -
40 mm

150 320,0 065B3255 -

VF3

Bendamning

VF 3

Anmérkning

Flans

Anslutning

Kvs
m/h

Lyfthojd

Artikelnr

0,63 06520251 -

1,0 06570252 -

15 1,6 06570253 -

2,5 10 mm 06570254 -

4,0 06570255 -

20 6,3 06570256 -

25 10,0 06520257 -

32 16,0 06520258 -

40 25,0 15 mm 06570259 -

50 40,0 06520260 -

65 63,0 06570261 -
20 mm

80 100,0 06520262 -

100 145,0 30mm | 065B1685 -

125 220,0 065B3125 -
40 mm

150 320,0 065B3150 -
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Egenskaper
VF 2

» Max tilloppstemperatur: 130 °C

« Tryckklass PN 16

«Ventilhus i gjutjarn

« Logaritmisk karakteristisk

« Packboxtatning EPDM

« For att kombineras med motor
AMV(E) 435. Passar upp till DN 80.

« Fran DN 100 och uppat kombineras
med motorerna AMV(E) 55, 56, 85,
86.¢eller 438 SU.

Egenskaper
VF 3

» Max tilloppstemperatur: 130 °C

« Tryckklass PN 16

- Ventilhus i gjutjarn

- Logaritmisk karakteristisk port A-AB
- Linjar karakteristik port B-AB

- Packboxtatning EPDM

« For att kombineras med motor
AMV(E) 435. Passar upp till DN 80.

« Frdn DN 100 och uppét kombineras
med motorerna AMV(E) 55, 56, 85,
86.eller 438 SU.




VRB 2, invandig ganga
Benamning Anmarkning Anslutning :1‘,37h Artikelnr  RSK-nr
0,63 06570231 -
1,0 06520232 -
15 Rp 1/2 1,6 10mm | 06570233 -
2,5 06520234 -
VRB2 4,0 06520235 -
20 Rp 3/4 6,3 06570236 -
25 Rp 1 10,0 06520237 -
32 Rp11/4 16,0 15mm | 06520238 -
40 Rp11/2 25,0 06570239 -
50 Rp 2 40,0 06520240 -

Rp = invandig gédnga

VRB 2, utviandig gdanga

Bendamning Anmarkning Anslutning ﬁvzjh Lyfthojd Artikelnr
0,63 06520171 -
1,0 06520172 -
15 G1A 1,6 10 mm 065720173 -
2,5 06520174 -
VRB 2 4,0 06570175 -
20 G11/4A 6,3 06520176 -
25 G11/2A 10,0 06520177 -
32 G2A 16,0 15 mm 06570178 -
40 G21/4A 25,0 06520179 -
50 G23/4A 40,0 06520180 -

Rp = invdndig gédnga

VRB 3, invandig ganga

Bendamning DN Anslutning mv37h Lyfthojd Artikelnr
0,63 06570211 -
1,0 06570212 -
15 Rp 1/2 1,6 10mm | 06520213 -
2,5 06520214 -
4,0 06570215 -
VRB 3
20 Rp 3/4 6,3 06570216 -
25 Rp 1 10,0 06520217 -
32 Rp11/4 16,0 15mm | 06570218 -
40 Rp11/2 25,0 06570219 -
50 Rp 2 40,0 06570220 -

Rp = invandig génga

Egenskaper
VRB 2, invéndig ganga

+ Max tilloppstemperatur: 130 °C
+ Tryckklass PN 16

- Ventilhus Rédgods

- Logaritmisk karakteristik

- For motorerna AMV(E) 435 och
438 SU

Egenskaper
VRB 2, utvdndig ganga

» Max tilloppstemperatur: 130 °C
« Tryckklass PN 16

«Ventilhus Rédgods

« Logaritmisk karakteristik

« For motorerna AMV(E) 435 och
438 SU

Egenskaper
VRB 3, invéndig gdna

» Max tilloppstemperatur: 130 °C

« Tryckklass PN 16

«Ventilhus Rédgods

« Logaritmisk karakteristik

« For motorerna AMV(E) 435 och 438 SU
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Egenskaper
VRB 3, utvéndig ganga

- Max tilloppstemperatur: 130 °C
« Tryckklass PN 16

- Ventilhus Rodgods
- Logaritmisk karakteristik

« For motorerna AMV(E) 435 och 438 SU

VRB 3, utviandig gdanga
Benamning DN Anslutning :1‘,37h Lyfthojd Artikelnr  RSK-nr
0,63 06520151 -
1,0 06570152 -
15 |G1A 1,6 10 mm 06520153 -
2,5 06520154 -
4,0 06520155 -
VRB 3
20 | G11/4A 6,3 06520156 -
25 | G11/2A 10,0 06520157 -
32 | G2A 16,0 15 mm 06570158 -
40 | G21/4A 25,0 06520159 -
50 | G23/4A 40,0 06520160 -

G = utvandig gdnga

Tillbeh6r VRB

Bendamning Anmérkning Anslutning Artikelnr  RSK-nr
Rp 1/2 15 06570291 -
Rp 3/4 20 06520292 -

1 st, gdngnippel och mutter Rédgods Rel > 06520293 -
Rp11/4 32 06520294 -
Rp11/2 40 06520295 -
Rp 2 50 06570296 -

Adapter for AMV(E) 15, 25, 35, 323, 423,523 06570311 -
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VL

2-vags satesventil med logaritmisk egenskap och kvalitet som ger en kostnadseffektiv
[6sning for de flesta sekundara varme- och kylapplikationer.

Egenskaper
VL2 VL2
Bendamning Anslutning ::Sh Lyfthojd Artikelnr  RSK-nr - Tryckklass PN 6
« Fldnsad anslutning
063 06520371 - - Logaritmisk karakteristik
1,0 06570372 - «Ventilhus i gjutjarn
« For motor AMV(E) 435 DN 15-80,
15 16 06520373 - AMV(E) 55 och 56 DN 100
2,5 10 mm 06570374 -
4,0 06520375 - Il
20 6,3 06520376 -
VL2 25 10,0 06570377 -
32 16,0 06570378 -
40 25,0 15 mm 06520379 -
50 40,0 06570380 -
65 63,0 06570381 -
20 mm
80 100,0 06520382 -
100 145,0 30mm | 06573426 -

Egenskaper
VL3 VL3
Benamnin Anslutnin R Lyfthojd Artikelnr
9 9 mdh yrhol « Tryckklass PN 6
0,63 06570351 ~ . Flénsa‘d a.nslutning o
« Logaritmisk karakteristik
1,0 06520352 - «Ventilhus i gjutjarn
15 1,6 06570353 _ « For motor AMV(E) 435 DN 15-80,
AMV(E) 55 och 56 DN 100
2,5 10 mm 06520354 -
4,0 06570355 -
20 6,3 06520356 - rj. £ :
VL3 25 10,0 06520357 -
32 16,0 06570358 -
40 25,0 15 mm 06520359 -
50 40,0 06520360 -
65 63,0 06570361 -
20 mm
80 100,0 06520362 -
100 145,0 30 mm 06573413 -
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Terminalventil
VZ

VZ 2 &r en 2-vagsventil, VZ 3 &@r en 3-vdgsventil och VZ 4 &r en 4-vagsventil for
reglering av varmt- och/eller kallt vatten i fancoils, sma vdarme- och kylapparater i
temperaturstyrda system.

Egenskaper
\'/4 vz

Kvs .
m3/h Artikelnr  RSK-nr » Max tilloppstemperatur: 2-120 °C

Bendamning Anslutning

0,25 | 06525310 - Lyfthojd 5,5 mm
' . «Tryckklass PN 16
0,4 06575311 - « Ventilhus i avzinkningshdrdig massing
« Logaritmisk karateristik
15 063 06525312 - Glykolblandat vatten upp till 50 %
1,0 06575313 -
VZ2
1,6 06575314 -
2,5 06575315 -
2,5 06575320 -
20
4,0 06575321 -
0,25 06575410 -
0,4 06575411 -
0,63 06575412 -
1 1,0 06575413 -
vzs3 1,6 06575414 -
2,5 | 06575415 .
2,5 06575420 -
20
4,0 06575421 -
0,25 06575510 -
04 06575511 -
0,63 06575512 -
15
1,0 06575513 -
VZ4
1,6 06575514 -
2,5 06575515 -
2,5 06575520 -
20
40 | 06525521 .
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Terminalventil
VZL

VZL 2 @r en 2-vdgsventil, VZL 3 &r en 3-vdgsventil och VZL 4 dr en 4-vagsventil for reglering av varmt- och/eller
kallt vatten i fancoils, sma varme- och kylapparater i temperaturstyrda system.

VZL Egenskaper
VZL
Bendmning Anslutning Artikelnr  RSK-nr .
« Max tilloppstemperatur: 2-120 °C
025 | 06522070 - - Lyfthdjd 2,8 mm
«Tryckklass PN 16
04 06522071 - «Ventilhus i massing
15 0,63 06522072 - - Linjar karakteristik
« Glykolblandat vatten upp till 50 %
VZL 2 1,0 06572073 -
1,6 06572074 -
2,5 065722075 -
20
3,5 06572076 -
0,25 06572080 -
04 06572081 -
15 0,63 06572082 -
VZL 3 1,0 06572083 -
1,6 06572084 -
2,5 06572085 -
20
3,5 06572086 -
0,25 06522090 -
0,4 06572091 -
15 0,63 06572092 -
VZL 4 1,0 06572093 -
1,6 06572094 -
2,5 06572095 -
20
3,5 06522096 -
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Kulventil med motor

AMZ

AMZ &r en on/off-kulventil med pdmonterad motor med ldgt motstand. Den anvands fér on/off eller
vaxling av floden mellan olika enheter.

AMZ

Bendamning

Anmarkning Tryckklass Anslutning

Artikelnr  RSK-nr

Rp 1/2 15 | 17,0 | 082G5400 -
Rp 3/4 20 | 41,0 | 082G5401 -

PN 40
2-viigsventil, Rp 1 25 | 70,0 | 082G5402 -
24V Rp11/4 | 32 | 121,0 | 082G5403 -
Rp11/2 | 40 | 2000 | 082G5404 -

PN 25
Rp 2 50 | 292,0 | 082G5405 -

AMZ 112

Rp 1/2 15 | 17,0 | 082G5406 .
Rp 3/4 20 | 41,0 | 082G5407 -

PN 40
2-vagsventil, Rp 1 25 | 70,0 | 082G5408 -
230V Rp11/4 | 32 | 121,0 | 082G5409 -
Rp11/2 | 40 | 2000 | 082G5410 -

PN 25
Rp 2 50 | 292,0 | 082G5411 -
Rp 1/2 15 | 17,0 | 082G5412 -
3-vagsventi, Rp 3/4 20 | 41,0 | 082G5413 -
24V Rp 1 25 | 70,0 | 082G5414 -
Rp11/4 | 32 | 121,0 | 082G5415 -

AMZ 113 PN 40
Rp 1/2 15 | 17,0 | 082G5418 -
3-vigsventil, Rp 3/4 20 | 41,0 | 082G5419 -
230V Rp 1 25 | 70,0 | 082G5420 -
Rp11/4 | 32 | 121,0 | 082G5421 -
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» Max tilloppstemperatur: 110 °C
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Golvvarme

Vattenburen golvvarme.

FHF
Benamning Anmérkning Antal slingor Artikelnr  RSK-nr
tillopp/retur

FHF-2 242 088U0502 | 5386617
FHF-3 343 088U0503 | 5386618
FHF-4 4+4 088U0504 | 53866 19
FHF-5 5+5 088U0505 | 5386620
FHF-6 6+6 088U0506 | 53866 21
FHF-7 Golvvarmefordelare 7+7 088U0507 | 53866 22
FHF-8 8+8 088U0508 | 53866 23
FHF-9 9+9 088U0509 | 5386624
FHF-10 10+10 088U0510 | 53866 25
FHF-11 11+11 088U0511 | 5386626
FHF-12 12+12 088U0512 | 53866 27
FHF-2F 2+2 088U0522 | 5386628
FHF-3F 3+3 088U0523 | 5386629
FHF-4F 4+4 088U0524 | 53866 30
FHF-5F 5+5 088U0525 | 5386631
FHF-6F 6+6 088U0526 | 53866 32
FHF-7F Med flodesmatare 747 088U0527 | 5386633
FHF-8F 8+8 088U0528 | 53866 34
FHF-9F 9+9 088U0529 | 53866 35
FHF-10F 10+10 088U0530 | 53866 36
FHF-11F 11+11 088U0531 | 53866 37
FHF-12F 12+12 088U0532 | 5386638

Tillboehor FHF
Bendamning Anmérkning Artikelnr
FHF-EA And/mellanstycke med automatisk luftning 088U0785 -
FHF-EM And/mellanstycke med manuell luftning 088U0786 -
FHF-E 2 st @andblock 088U0582 | 5386641
FHF-C 2 st dubbelnipplar 1” 088U0583 | 5386642
FHF-R Reduceringsbussningar, sats 1”-3/4" 088U0584 | 5386643
FHF-MB Monteringsbeslag, sats 088U0585 | 5386644
FHF-BV Kulventil 1” sats, forberedd for termometer 088U0822 | 5386645
FHD-T 1 st termometer 0-60 °C, 235 mm 088U0029 | 5386583
Termomotor 24V NC med RA-anslutning 088H3110 | 5386371
TWA-A Termomotor 230 V NC med RA-anslutning 088H3112 | 5386373
Termomotor 24V NC med RA-anslutning andldgeskontakt | 088H3114 | 5386375
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Golvvarmeregulator
Danfoss lcon2™

Danfoss lcon2™ — &r ett modulart varmesystem for individuell rumsreglering. Det kan
konfigureras som ett kopplat eller tradlost system eller vid behov som en kombination
av systemtyper.

Danfoss Icon2™

Benamning Anmaérkning Artikelnr  RSK-nr

Danfoss lcon2™ Golvarmeregulator, Icon2 Basic Controller 088U2100 | 2973011
Danfoss lcon2™ Golvarmeregulator, Icon2 Advanced Controller 088U2110 | 2973012
Icon master For tradade rumstermostater, 8 utgangar, basic 088U1030 | 298 8808
Icon master For tradade rumstermostater, 8 utgangar, utékad 088U1031 298 88 09

Icon2™ tillbehor

Benamning Anmaérkning Artikelnr RSK-nr
Rumsgivare Utan display 088U2120 2973013
Rumstermostat Rumstermostat 088U2121 2973014
Rumstermostat Med IR golvgivare 088U2122 2973015
Rumstermostat Traddragen, inféllt montage 088U2125 -
Rumstermostat Traddragen, utanpaliggande montage 088U2128 -
Konverteringsmodul 24V modul 088U2140 2973016
Extern antenn 088U2141 2973017
Zigbee repeater 088U1131 298 8873

Rumsgivare utan display Rumstermostat Rumstermostat tradad

24V modul
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Shuntgrupper
FHM

Den prefabricerade Danfoss golvvarmeshunten anvands for att reglera ratt flode och tilloppstemperatur i
vattenburna golvvarmesystem.

Den kompakta konstruktionen och flexibiliteten mojliggdr montering av blandningshunten direkt pa
samlingsroret, bdde pa vanster och hdger sida och primarréranslutning till shunt fran sidan eller
underifran. En sjdlvverkande proportionell regulator anvands for att reglera tilloppstemperaturen.
Regulatorn sakerstaller ratt blandning sa att den 6nskade tilloppstemperaturen till golvvdarmesystemet
alltid ar konstant. En maojlig sakerhetstermostat skyddar golvet mot alltfér hoga temperaturer och den
elektroniskt varvtalsreglerade pumpen justerar sig for korrekt flode i kretsarna. Den inbyggda backventilen
sakerstaller korrekt flodesriktning. En luftventil pa toppen och en termometer i tilloppet.

FHM

Bendamning Artikelnr  RSK-nr

FHM-C1 088U0094 | 298 81 31

Systemkomponenter
FH

For systemkomponenter se separat prislista for golvvarmeror.

FH

Bendamning Anmaérkning Artikelnr  RSK-nr
FH-BRA BasicRail for 16 x 2 mm ror sjalvhaftande 2 m 088X0040 -
FH-BRC BasicRail for 20 x 2,24 mm rér sjalvhaftande 088X0042 -
FH- BGA BasicGrip panel inkl 35 mm isolering 1 m? 088X0050 -
FH-CPD FH PE-RT r6r 16 x 2 mm Rulle 200 m 088X0004 -
FH-CPE FH PE-RT r6r 20 x 2,25 mm Rulle 150 m 088X0005 -
FH-CPA FH PE-RT Alu rér 16 x 2 mm Rulle 200 m 088X0001 -
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Magnetventil i ECO-massing och EPDM

for VS, briner och dricksvatten

EV220BW, EV221BW och EV250BW &r vara magnetventiler som ar godkanda for dricksvatten. De &r blyfria
(<0,1% bly), tillverkade i ECO-mdssing och uppfyller mdnga europeiska lagstiftningar inklusive RISE.

Klicka har for att komma till var quickguide.

1) Spole IP00 ') Spole IPO0 ') Spole IPOO

1S0228/1 a Artikelnr RSK-nr 230V/50Hz 24V/50 Hz 24V DC
anslutning m 018F7351 018F7358 018F7397
RSK-nr RSK-nr RSK-nr

EV220BW 15-25 NC GL" 15 4 0,3-10 132U1500 4894245 4528192 4528191 4528193
EV220BW 15-25 NC G3/4" 20 8 0,3-10 13202000 4894246 4528192 4528191 4528193
EV220BW 15-25 NC G1" 25 11 0,3-10 132U2500 4894247 4528192 4528191 4528193
EV220BW 15-50 %) NC G1%" 32 18 0,3-10 132U3200 4895000 4528192 4528191 4528193
EV220BW 15-50 %) NC G1%" 40 24 0,3-10 132U4000 4895001 4528192 4528191 4528193
EV220BW 15-50 %) NC G2" 50 40 03-10 132U5000 4895002 4528192 4528191 4528193
EV220BW 15-25 NO GL" 15 4 0,3-10 132U1501 4894248 4528192 4528191 4528193
EV220BW 15-25 NO G3/4" 20 8 03-10 132U2001 4894249 4528192 4528191 4528193
EV220BW 15-25 NO G1" 25 11 0,3-10 13202501 4894250 4528192 4528191 4528193
EV220BW 15-50 %) NO G1%" 32 18 0,3-10 13203201 4895003 4528192 4528191 4528193
EV220BW 15-50 %) NO G1%" 40 24 03-10 13204001 4895004 4528192 4528191 4528193
EV220BW 15-50 ) NO G2" 50 40 03-10 132U5001 4895005 4528192 4528191 4528193
EV221BW 10-22 NC G3/8" 10 1,5 0,1-10 132U1000 4894260 4528192 4528191 4528193
EV221BW 10-22 NC G)a" 10 1,5 0,1-10 132U1002 4894261 4528192 4528191 4528193
EV221BW 10-22 NC Ga" 14 2,5 0,3-10 132U1300 4894262 4528192 4528191 4528193
EV221BW 10-22 NC G3/4" 20 6 03-10 13202002 4894263 4528192 4528191 4528193
EV221BW 10-22 NC G1" 22 6 0,3-10 13202200 4894264 4528192 4528191 4528193
EV221BW 10-22 NO G3/8" 10 1,5 0,1-10 132U1001 4894265 4528192 4528191 4528193
EV221BW 10-22 NO GL" 10 1,5 0,1-10 132U1003 4894266 4528192 4528191 4528193
EV221BW 10-22 NO G2" 14 2,5 0,3-10 132U1301 4894267 4528192 4528191 4528193
EV221BW 10-22 NO G3/4" 20 6 0,3-10 13202003 4894268 4528192 4528191 4528193
EV221BW 10-22 NO G1" 22 6 0,1-10 13202201 4894269 4528192 4528191 4528193
EV250BW 10-22 NC G3/8" 10 2,5 0-10 13202450 4894252 4528192 4528191 4528193
EV250BW 10-22 NC G2" 12 4 0-10 13202452 4894253 4528192 4528191 4528193
EV250BW 10-22 NC G3/4" 18 6 0-10 13202454 4894254 4528192 4528191 4528193
EV250BW 10-22 NC G1" 22 7 0-10 132U2456 4894255 4528192 4528191 4528193
EV250BW 10-22 NO G3/8" 10 2,5 0-10 132U2451 4894256 4528192 4528191 4528193
EV250BW 10-22 NO G)L" 12 4 0-10 132U2453 4894257 4528192 4528191 4528193
EV250BW 10-22 NO G3/4" 18 4,9 0-10 132U2455 4894258 4528192 4528191 4528193
EV250BW 10-22 NO G1" 22 52 0-10 132U2457 4894259 4528192 4528191 4528193

) Kabelkontakt IP67 till IPOO spolar. Danfoss-nr. 042N1256 | RSK-nr. 5197368 | 2 WRAS godkénnande pagar

RISE godkand
Egenskaper
» Mediatemp 0 - 90 °C

Inga giftiga tillsatser
- Tackningsmaterial: EPDM 9999

Forhindra bakteriell fororening
med séker EPDM-tétning

Erbjuder enkel installation med
clip-on spole
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Magnetventil i massing och
FKM-tatningsmaterial

EV220B for montage i 6ppen krets. | méssing for olja, tryckluft samt vakuum. Se max och min bar i Danfoss Product Store.

Ventil Spole Kabelkontakt

Bendamning Kvm3/h Anslutning Artikelnr RSK-nr Artikelnr RSK-nr Artikelnr  RSK-nr

- 018F7397 | 4528193 | 042N1256 | 5197368
1.5 G3/8 032U1247 - 018F7358 | 4528191 | 042N1256 | 5197368
- 018F7351 | 4528192 | 042N1256 | 5197368
- 018F7397 | 4528193 | 042N1256 | 5197368
2,5 G1/2 032U1255 - 018F7358 | 4528191 | 042N1256 | 5197368
- 018F7351 | 4528192 | 042N1256 | 5197368
- 018F7397 | 4528193 | 042N1256 | 5197368
G3/4 032U1260 - 018F7358 | 4528191 | 042N1256 | 5197368
- 018F7351 | 4528192 | 042N1256 | 5197368
- 018F7397 | 4528193 | 042N1256 | 5197368
G1 032U1266 - 018F7358 | 4528191 | 042N1256 | 5197368
- 018F7351 | 4528192 | 042N1256 | 5197368

EV220B

Ventil
Bendamning Kvm3/h Anslutning Artikelnr RSK-nr
4 G1/2 032U7116 -
8 G3/4 032U7121 -
1 G1 032U7126 -
18 G11/4 032U7133 -
24 G11/2 032U7141 -
EV220B 40 G2 032U7151 -
4 G1/2 032U7118 -
G3/4 032U7123 -
11 G1 032U7128 -
18 G11/4 032U7135 -
24 G11/2 032U7143 -
40 G2 032U7153 -

EV220BW

EV220BW for montage i 0ppen krets. | rostfritt stal. Se max och min bar i Danfoss Product Store.

Ventil
Bendamning NC/NO Kvmi/h Anslutning Artikelnr RSK-nr
4 G1/2 132U1580 -
8 G3/4 132U2080 -
11 G1 132U2580 -
NC
18 G11/4 132U3280 -
24 G11/2 132U4080 -
40 G2 132U5080 -
EV220BW
4 G1/2 132U1581 -
8 G3/4 13202081 -
11 G1 132U2581 -
NO
18 G11/4 132U3281 -
24 G11/2 13204081 -
40 G2 132U5081 -
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EV220B, NO

EV220B, servostyrd och stromldst dppen, NO (EV220B 15-50 mjukstdngande). For montage i 6ppen krets.
Magnetventil i massing for vatten, olja och luft exklusive spole och kabelhuvud. Kontakta oss for lagre eller hogre
medietemperatur.

EV220B, NO
Differenstryck .
Benamning Anslutning kPa tl}gedlatemp :1"37h Motsvarar Artikelnr RSK-nr
min/max
EV220B 6B Rp 3/8 10/1000 0-+100* 0,7 EVSI 6 032U1239 -
EV220B 10B Rp 1/2 10/1000 0-+100* 1,5 EVSI 10 032U1249 -

Rp = invandig gédnga
*Vatten max +60 °C

EV210B, NC

EV210B, direktstyrd och stromlost stangd, NC. For montage i sluten krets. Magnetventil i
massing for vatten, olja och luft exklusive spole och kabelhuvud (0-trycksventiler dvs klarar
att 6ppna utan differenstryck).

Egenskaper
EV210B, NC EV210B
Differenstryck
Benamning Anslutning kPa Motsvarar Artikelnr RSK-nr + Mediatemp -10 - +100 °C

min/max

EV210B 2B Rp 1/8 0/3000 0,3 EVI 2 032U5704 -
EV210B 4,5B Rp 1/4 0/1000 0,55 EVi4,5 032U3601 -
EV210B 6B Rp 1/4 0/400 0,7 EVI6 032U3603 -
EV210B 10B Rp 3/8 0/120 1.5 EVI 10 032U3612 -
EV210B 10B Rp 1/2 0/120 1.5 EVI10 032U3618 -
EV210B 15B Rp 1/2 0/30 2,85 EVI 15 032U3620 -

Rp = invandig gédnga

Tillbehor EV210B (EVI), 220B (EVSI) och 250B (EVSIT)

Bendamning Anmérkning Spanning V Artikelnr
10 W spole 230V ac 018F7351 4528192
10 W spole 24V ac 018F7358 45281091
Clip-on, utan kabelkontakt 18 W spole 24V dc 018F7397 4528193
12 W spole 230V ac 018F6801 -
12 W spole 24V ac 018F6807 -
Kabelkontakt 1P 67 For 10 och 18 W 042N1256 5197368
Testspole For alla ventiler - 018F0091 452 80 80
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EV210B, NO

EV210B, direktstyrd, stromlost dppna, NO. O-trycksventiler dvs klarar
att 6ppna utan differenstryck. For montage i sluten krets. Varianter med EPDM: endast for vatten och lag-
trycksanga. | massing for vatten, olja och luft exklusive spole och kabelhuvud.

EV210B, NO
Differenstryck Kvs
Bendamning Anslutning kP‘a Mediatemp °C mé/h Motsvarar Artikelnr RSK-nr
min/max
EV210B 2B Rp 1/8 0/1200 0,15 EVI 2 032U3633 -
EV210B 3B Rp 1/4 0/500 -10-+100 03 EVI3 032U3639 -
EV210B 4,5B Rp 1/4 0/200 0,55 EVI4,5 03203641 -
EV210B 10B Rp 3/8 -30-+140 2,5 EVSIT 10 EPDM 032U5350 45279 80
EV210B 10B Rp 3/8 0-+100% 2,5 EVSIT 10 FKM 032U5351 4527984
EV210B 12BD Rp 1/2 -30-+140 4,0 EVSIT 12 EPDM 032U5352 45279 81
EV210B 12BD Rp 1/2 0/1000 0-+100* 4,0 EVSIT 12 FKM 032U5353 4527985
EV210B 18 BD Rp 3/4 -30-+140 49 | EVSIT18EPDM | 032U5354 4527982
EV210B 18BD Rp 3/4 0-+100* 4,9 EVSIT 18 FKM 032U5355 45279 86
EV210B 22BD Rp 1 -30-+140 52 EVSIT 22 EPDM 032U5356 4527983
EV210B 22BD Rp 1 0-+100* 5.2 EVSIT 22 FKM 032U5357 4527987

Rp = invandig gdnga
*Vatten max +60 °C

EV225B, NC

EV225B, stromlost stangd, NC.

Magnetventil i massing och rostfritt sate for hogtrycksanga, medietemperatur max 185 °C.

Komplett med spole och kabelbox. Ventiler med anslutningar G 1/4” och G 3/("finns, dven ggenskaper
med andra spolspanningar och frekvens. EV225B

EV225B, NC - Anvandning: Anga (D)

. « Spanning V/Hz: 230/50
Differenstryck kPa  Kvs Artikelnr RSK-nr

Bendamning Anslutning

min/max m3/h
EV225B 10BD Rp 1/2 2,2 0320380431 452 84 42
EV225B 15BD Rp 1/2 3,0 0320380531 452 84 44
20/1000
EV225B 20BD Rp 3/4 50 0320380631 452 84 46
EV225B 25BD Rp 1 6,0 032U380731 | 4528448

Rp = invandig gédnga
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Magnetventil
Renoveringssats for EV220B 15-50B

Massing, stomlost stangd NC. Renoveringssatsen innehaller ankare med fjader, o-ring till ankarroret,
fiader och membran, tva ringar til pilossystemet samt o-ring + packning till munstycket.

NBR ar standardtatning i EV220B 15-508B.

EPDM &r amnat for vatten -30 - + 120 °C, samt lagtrycksanga max 140 °C/4 bar.

NBR (nitril) ar amnat for vatten -10 - + 90 °C samt for luft eller oljebaserade medier.

Renoveringssats for EV220B 15-50B

Tatnings-
material

EPDM 032U1071 -
EV220B 15B

NBR 032U6013 - O

208 EPDM 03201073 - 2 °

EV220B 20 O °

NBR 032U6014 - — o

0,"\ .

EPDM 03201075 -

Bendamning Artikelnr RSK-nr

EV220B 258 =
NBR 03206015 -
EPDM 03201077 -
EV220B 32B
NBR 032U6016 -
EPDM 03201079 -
EV220B 408
NBR 03206017 -
EPDM 03201081 -
EV220B 508
NBR 03206018 -

Smutsfilter

FVR Egenskaper
FVR
A fl . Kvs .
Bendamning Anslutning 3 Artikelnr
m*/h « Max tillopsstemperatur: 130 °C
FVR 10 Rp 3/8 36 065B8234 R - Max arbetstryck/differentialtryck kPa: 1600/100
FVR 15 Rp 1/2 4,7 065B8235 -
FVR 20 Rp 3/4 9,0 065B8236 -
FVR 25 Rp1 15,0 065B8237 -

Rp =invdndig génga
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Temperaturgivare

Temperaturgivare komplett med DIN-kontakt och syrafast dykror. MBT5250/Pt 100
(industriella och marina applikationer).

Egenskaper
MBT5250 MBT5250
P Inbyggnads- . Anslutning .
Benamning langd mm Anslutning DIN-kontakt R - Temperaturomrade -50 - + 200 °C
50 08478036 | 5386271
100 08478039 | 5386272 e
MBT5250 G1/2A PG11 ¥y
150 08478008 | 5386273 we
200 08478043 | 5386274

G = utvdndig gdnga

Temperaturgivare med DIN-kontakt, syrafast ror och transmitter 4-20 mA. MBT3560. Extra dykrér G1/2” A
kan bestallas (vid utbyte av givare under drift). MBT3560 finns ocksa med transmitter installning 0-200 °C,

kontakta oss for mer information.

MBT3560

Inbyggnads-
langd mm

Bendamning Anslutning

Artikelnr

RSK-nr

50 08474030 | 5386462
100 08474031 | 5386463
MBT3560 150 G1/4A 08474032 | 5386464
200 08474033 | 5386465
250 08474034 | 538 6466

G = utvandig gdnga

Termostat

Egenskaper
MTB3560

- Temperaturomrade 0 - + 100 °C

Temperaturgivare med DIN-kontakt, syrafast ror och transmitter 4-20 mA. MBT3560. Extra dykrér G1/2” A
kan bestallas (vid utbyte av givare under drift). MBT3560 finns ocksa med transmitter instélining 0-200 °C,
kontakta oss for mer information.

KP
o Installbar mekanisk differens °C vid
Bendamning Instaﬂllnl?gs- Givartyp Fyllning Artikelnr RSK-nr
omrade °C lagsta temp hégsta temp
5,5-23 1,5-7 - A . 060L110066 -
KP 61 -30-+15 Anga
Fast 6 Fast 2 Min 060L110566 -
2-10 2-10 - 060L111366 -
KP 71 -5-420 E2
Fast 3 Fast 3 Min 060L111566 -
KP 77 +20 - +60 3,0-10 3,0-10 - Adsorption | 060L112166 | 600 78 33
KP 79 +50-+100 5-15 5-15 - E3 060L112666 | 60078 01
KP 81 +80-+150 7-20 7-20 - 060L112566 | 600 78 02
Egenskaper
» Omgivningstemperatur for termostathus: - 40 - +65 °C
- Angfylining: givaren far inte vara den varmaste delen.
.

- Adsorptionsfylining: givaren kan placeras varmare eller kallare &n termostathus och kapillarror

« Kapilarrorslangd: 2 m

Givartyper KP

i
A Kapillarror
Angfyllning
B 29,5 x 70 mm upprullad
kapillarrérsgivare
E2: 99,5 x 115 mm cylindrisk
£ givare Adsorptions-
fylining
E3: 29,5 x 85 mm cylindrisk givare
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Tilloehor KP

Bendamning Anslutning Artikelnr
Rostfritt, 1/2, langd 182 mm 003N0196 5402292
Dykror Maéssing, 1/2,1angd 112 mm 017-437066 | 5403086
Rostfritt, 1/2, langd 112 mm 017-436966 | 5402797
Tacklock IP 44 060-109766 -

RT

De flesta termostater kan fas med manuell aterstallning, antingen i min- eller maxutférande. RT
finns dven i andra installningsomraden.

RT
Installbar
. mekanisk
Bendmning Instan m?gs- differens °C vid . Max Givartyp Fyllning Artikelnr
omrade °C givartemperatur
lagsta hogsta
temp temp
RT 4* -5-430 2,0-7,0 0,8-4,0 70°C B Anga 017-503666 | 54030 84
RT 103* +10-+45 1,3-4,5 1,0-3,0 70°C B Anga 017-515566 -
RT 14 -5-+30 2,0-8,0 2,0-10,0 150°C A Adsorption 017-509966 | 5403085
RT 101 +25-+90 2,4-10,0 3,5-20,0 300 °C A Adsorption 017-500366 | 5403035
RT 107 +70-+150 6,0-25,0 1,8-8,0 215°C A Adsorption 017-513566 | 5403068
RT 123 +150 - +250 6,5-30,0 1,8-10,0 300 °C A Méngdfylining | 017-522066 -
* Langre kapillarror kan erhallas pa forfragan £
Egenskaper I i
RT l
- Angfylining: givaren far inte vara den varmaste delen. . =
- Adsorptionsfylining: givaren kan placeras varmare eller v L
kallare &@n termostathus och kapillarror !
« Mé@ngdfyllning: givaren far inte vara den kallaste delen. ' !
« Kapildrrorslangd: 2 m

Manuell aterstallning, maxutférande

Instédllbar
mekanisk

Benidmning Instaollm?gs- differens °C vid . Max Givartyp Fyllning Artikelnr
omrade °C givartemperatur
lagsta hogsta

temp temp
RT 107 +70-+150 6,0 1,8 215°C A Adsorption 017-513666 | 5403069

Egenskaper
RT

- Adsorptionsfylining: givaren kan placeras varmare eller kallare &n termostathus och kapillarror
- Kapilarrorslangd: 2 m

RT, differenstermostat

Max

P Instéllnings- Egenfast Arbets- . . Kapilar- . .
Bendmning omréde °C differens omrade givartem Givartyp rorskingd Fyllning Artikelnr
peratur
RT 270 0-15 2,0 -30-+40°C E 2x5 Adsorption 017D003166 -
RT 271 0-20 3.0 +20-+100 °C E 2x10 Adsorption 017D004466 -
Egenskaper
RT

- Omgivningstemperatur for termostathus: -40 °C till +70 °C
- Langre kapilarror kan erhéllas pa forfragan.

« Angfylining: givaren fér inte vara den varmaste delen.

- Adsorptionsfyllning: givaren kan placeras varmare eller
kallare @n termostathus och kapillarror

« Mé@ngdfylining: givaren far inte vara den kallaste delen.
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Tilloehor RT

Bendamning Anslutning Artikelnr RSK-nr
Rostfritt, 1/2, langd 182 mm 003N0196 5402292
Dykrdr Massing, 1/2,langd 112 mm 017-437066 54030 86
Massing, 1/2, 1angd 182 mm 017-436766 54022 84
Rostfritt, 1/2,langd 112 mm 017-436966 54027 97
Kontaktpasta 900 g (burk) 041E0111 -
Kontaktsystem | - 017-403066 -
Packbox DN 15 017-422066 -

Givartyper RT

Tryckvakt
RT, automatisk aterstallning

RT, automatisk aterstillning

s o Max ®
Instéllnings- Instéllbar tillatet @®

Benamning omrade differens Anslutning Artikelnr
KkPa KkPa ﬁrovtryck
Pa

RT 121 -100-0 10-40 800 017-521566 -

RT 113 0-30 1-5 50 017-519666 -

RT 112 10-110 7-16 800 017-519166 | 60078 03

RT 110 20-300 8-25 800 G3/BA 017-529166 | 60078 86 @ . Denots a
RT 200 20-600 25-120 2500 017-523766 | 60078 84 . =

RT116 100 - 1000 30-130 2500 017-520366 | 60078 92

RT5 400-1700 120 - 400 2800 017-525566 | 60078 04 w

RT 117 1000 - 3000 100 - 400 4700 017-529566 | 60078 90

RT

G = utvandig gdnga

RT, manuell aterstdllning, maxutférande

. Max

Installnings- Fast tillatet
Benamning omrade differens Anslutning Artikelnr RSK-nr

KkPa KkPa provtryck

kPa

RT 112 10-110 7 800 017-519266 -
RT 200 20 - 600 25 2500 G3aA 017-523866 | 60078 83
RT 116 100 - 1000 30 2500 017-520466 | 60078 89
RT5 400-1700 120 2800 017-509466 | 60078 88

G = utvdndig gdnga
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Differenstryckvakt

RT
Tillatet
Instéllnings- Mekanisk arbtstryck Max tillatet
Bendamning omrade °C differens palagtry- provtryck Anslutning Artikelnr RSK-nr
[GE] kPa ckssidan kPa
(LP) kPa
RT 262 A 10-150 10 -100 - 600 1200 G3eA 017D002566 -
RT 260 A 50 -400 30 -100-1200 | 2500 017D002166 -

G = utvandig gidnga

Tillbehor RT

Bendamning Anmérkning Artikelnr
Dampslinga G3/8x15m 060-104766 -
Luftklocka (RT 113) Rp 3/8, instickslangd 204, @62 017-401366 -

G = utvandig génga
Rp = invandig génga

Tryckbrytare

cs

Benamning

cs

B Stopptryckom-
Anmérkning rade kPa
For hydro-
foranlagg- 200-600
ning
400-1200
For tryckluft
700-2000

Anslutning

Rp 1/2

Differenstry-
ck. min kPa

Differenstry-
ck. max kPa

Artikelnr

RSK-nr

72-100 200 031E021566 | 60078 69
120-220 400 031E023566 | 6007877
200-350 700 031E025566 | 6007879

Rp = invandig génga

Tillbehor CS

Bendmning

Anmairkning

Artikelnr

Avluftningsventil F&r 6 mm ror 031E029866 | 600 78 81
Kontaktsystem - 031E029166 | 6007878
Nippel M10x1/4" flare 031E029666 | 60078 80
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Tryckgivare

MBS Egenskaper
MBS
Bendamning Material Anslutning WS Artikelnr RSK-nr
kPa +1700/1750
0-600 060G6100 | 6007851 | *Utsignal 420 mA
0-1000 060G6101 600 78 52
G1/4A
0-1600 060G6102 600 78 53
0-2500 060G6103 600 78 54
MBS 1700
0-600 060G6104 600 78 55
0-1000 060G6105 600 78 56
G1/2A
Syrafast 0-1600 060G6106 60078 57
0-2500 060G6107 600 78 58
0-6000 060G6108 600 78 59
0-10000 060G6112 600 78 60
MBS 1750 G1/4A 0-16000 060G6109 60078 61
0-25000 060G6110 600 78 62
0-40000 060G6111 60078 63

G = utvandig géanga

Tryckvakt

PED-godkdnda kategori IV, for hetvattenpannor och angpannor.

BCP, automatisk aterstallning

Instillningsomrade Instdllningsbar Max tillatet

Bendamning Anslutning  Artikelnr RSK-nr

kPa differens kPa provtryck kPa
BCP 1 10-110 15-60 700 017B0002 60079 35
BCP 2 0-250 40-100 1100 017B0006 60079 36
BCP 3 0-600 70-140 1800 017B0010 6007937
BCP 4 100-1000 100-250 2800 G1/2A 017B0014 60079 38
BCP 5 200-1600 200-320 3500 017B0018 60079 39
BCP 6 500-2500 250-400 4500 017B0022 600 79 40
BCP7 1000-4000 300-600 7000 017B0026 600 79 41
G = utvandig ganga BCP

BCP, manuell aterstallning, stigande tryck

Instidllningsomrade  Fast differens  Max tillatet

Bendamning kPa KkPa Brovay<KkPa Anslutning  Artikelnr

BCP 1H 10-110 10 700 017B0030 60079 42
BCP 2H 0-250 20 1100 017B0034 60079 43
BCP 3H 0-600 40 1800 017B0038 600 79 44
BCP 4H 100-1000 45 2800 G1/2A 017B0042 600 79 45
BCP 5H 200-1600 120 3500 017B0046 600 79 46
BCP 6H 500-2500 150 4500 017B0050 60079 47
BCP 7H 1000-4000 230 7000 017B0054 60079 48

G = utvandig génga

BCP, manuell aterstallning, sjunkande tryck

Instidllningsomrade  Fast differens  Max tillatet

Bendamning KkPa KkPa B avieKKEa Anslutning  Artikelnr

BCP 2L 0-250 20 1100 017B0058 600 79 49
BCP 3L 0-600 40 1800 017B0062 600 79 50
BCP 4L 100-1000 45 2800 G1/2A 017B0066 60079 51
BCP 5L 200-1600 120 3500 017B0070 60079 52
BCP 6L 500-2500 120 4500 017B0074 6007953

G = utvandig gdnga
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Oljemunstycke

Minsta bestallning 10 st/typ

Artikelnr RSK-nr Artikelnr RSK-nr Artikelnr RSK-nr Artikelnr RSK-nr
30° 30° 45° 45° 60° 60° 80° &
1,46 0,40 - - - - 030F6904 645 89 20 030F8904 645 47 05
2,11 0,45 - - - - 030F6906 - 030F8906 645 47 06
2,37 0,50 030F3108 6454678 030F4908 645 46 98 030F6908 64591 27 030F8908 645 93 25
2,67 0,55 030F3110 645 46 79 030F4910 645 89 09 030F6910 645 89 21 030F8910 645 89 31
2,94 | 0,60 030F3112 645 46 80 030F4912 64589 10 030F6912 645 89 22 030F8912 645 89 32
3,31 0,65 030F3114 645 89 00 030F4914 645 46 99 030F6914 645 47 04 030F8914 645 89 33
3,72 0,75 030F3116 6458901 030F4916 64589 12 030F6916 645 89 24 030F8916 645 89 34
424 | 085 030F3118 645 89 02 030F4918 645 47 00 030F6918 645 89 25 030F8918 645 89 35
4,45 1,00 030F3120 645 89 03 030F4920 645 89 14 030F6920 645 87 56 030F8920 645 89 36
4,71 1,10 030F3122 645 89 04 030F4922 6458915 030F6922 645 89 26 030F8922 645 89 37
517 1,20 - - 030F4923 645 47 02 030F6923 645 47 41 030F8923 6454801
5,84 1,25 030F3124 645 89 05 030F4924 64589 16 030F6924 645 89 27 030F8924 645 89 38
6,08 1,35 030F3126 645 89 06 030F4926 64589 17 030F6926 645 89 28 030F8926 645 89 39
6,55 1,50 030F3128 645 89 07 030F4928 6458918 030F6928 645 89 29 030F8928 645 89 40
- 1,65 030F3129 645 46 89 030F4929 645 47 03 030F6929 645 47 44 030F8929 645 48 05
- 1,75 030F3130 645 89 08 030F4930 64589 19 030F6930 645 89 30 030F8930 645 89 41
- 2,00 030F3132 64546 91 030F4132 64547 16 030F6132 645 47 46 030F8132 645 48 07
- 2,25 030F3134 645 46 92 030F4134 6454717 030F6134 645 47 45 030F8134 645 48 08
- 2,50 030F3136 645 46 93 030F4136 645 46 97 030F6136 645 47 47 030F8136 645 48 09
- 2,75 030F3138 645 46 94 030F4138 6454719 030F6138 645 47 48 030F8138 6454810
- 3,00 030F3140 645 46 95 030F4140 645 47 20 030F6140 64547 49 030F8140 64548 11
- 3,50 - = 030F4142 645 47 21 030F6142 645 47 50 030F8142 64548 12
- 4,00 - - 030F4144 645 47 22 030F6144 645 47 51 030F8144 64548 13
- 4,50 - - 030F4146 64547 23 030F6146 645 47 52 030F8146 64548 14
- 5,00 = - 030F4148 645 47 24 030F6148 645 47 53 030F8148 64548 15
- 5,50 - - 030F4150 64547 25 030F6150 645 47 54 030F8150 6454816
- 6,00 - - 030F4152 645 47 26 030F6152 645 47 55 030F8152 64548 17
Information

Definitionspunkt enligt CEN
Testolja: Viskositet 3,4 mm?/s
Specifik vikt: 840 kg/m?

Forstoftningstryck:

1000 kPa (x 102 bar)

3 F = Massiv nfjekon (S

Tillbehor ojlemunstycken

s ¥

B = Halvmassiv afjekon

Bendamning Anmaérkning Artikelnr RSK-nr
Munstyckshallare OD, minsta bestallning 25 st/typ, 1/4”R x 9/16" SAE 030-0522 -
Munstyckshallare OD, minsta bestallning 25 st/typ, 1/8"inv R x 9/16" SAE 030-0523 -
Munstyckslada OD, for 40 st 030-0058 -
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Oljemunstycke

Minsta bestallning 10 st/typ

Artikelnr RSK-nr Artikelnr RSK-nr Artikelnr RSK-nr
45° 45° 60° 60° 80° 80°

146 | 0,40 - - - - 030H8904 645 89 74
1,66 | 045 - - 030H6906 - 030H8906 -

1,87 0,50 030H4908 645 89 51 030H6908 645 48 92 030H8908 6458975
2,11 0,55 030H4910 645 88 74 030H6910 645 89 63 030H8910 6458976
2,37 0,60 | 030H4912 64589 53 030H6912 645 89 64 030H8912 6458977
2,67 0,65 030H4914 645 88 85 030H6914 645 89 65 030H8914 645 88 94
2,94 | 0,75 030H4916 64589 55 030H6916 645 89 66 030H8916 6458979
3,31 0,85 030H4918 645 88 86 030H6918 645 88 92 030H8918 645 88 95
3,72 1,00 030H4920 645 89 57 030H6920 645 89 68 030H8920 645 89 81
4,24 1,10 | 030H4922 645 88 88 030H6922 64588 93 030H8922 645 88 96
4,45 1,20 | 030H4923 645 88 90 030H6923 645 88 91 030H8923 645 88 98
4,71 1,25 030H4924 645 89 59 030H6924 6458970 030H8924 645 89 83
517 1,35 030H4926 645 88 87 030H6926 6458971 030H8926 645 88 99
5,84 1,50 030H4928 6458961 030H6928 6458972 030H8928 645 89 85
6,08 1,65 030H4929 - 030H6929 645 49 05 030H8929 645 49 50
6,55 1,75 030H4930 645 89 62 030H6930 6458973 030H8930 645 89 86
- 2,00 030H4132 64548 81 030H6132 645 49 07 030H8132 64549 52
- 2,25 030H4134 645 48 82 030H6134 645 49 08 030H8134 645 49 53
- 2,50 | 030H4136 64548 83 030H6136 645 49 09 030H8136 645 49 54
- 2,75 030H4138 645 48 84 030H6138 6454910 030H8138 64549 55
- 3,00 030H4140 645 48 85 030H6140 64549 11 030H8140 645 49 56

Information

Definitionspunkt e
Testolja: Viskositet

nligt CEN
3,4mm?/s

Specifik vikt: 840 kg/m?
Forstoftningstryck: 1000 kPa (x 102 bar)

Tillbehor ojlemunstycken

- Ihig cljekon

"7 B = Helvmassiv aljskon

g

Bendamning Anmérkning Artikelnr RSK-nr
Munstyckshallare OD, minsta bestallning 25 st/typ, 1/4”R x 9/16" SAE 030-0522 -
Munstyckshallare OD, minsta bestallning 25 st/typ, 1/8”inv R x 9/16" SAE 030-0523 -
Munstyckslada OD, for 40 st 030-0058 -
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Oljemunstycke

Minsta bestéllning 10 st/typ

OD, typ B
us
g.allh Artikelnr RSK-nr Artikelnr RSK-nr Artikelnr RSK-nr
700 45° 45° 60° 60° 80° 80°
kPa
0,60 - - 030B0103 64550 36 03080203 6455072
0,65 030B0054 6455001 030B0104 6455037 030B0204 6455073
0,75 030B0055 6455002 030B0105 64550 38 030B0205 64550 74
0,85 030B0056 64550 03 030B0106 64550 39 030B0206 6455075
1,00 030B0057 645 50 04 030B0107 645 50 40 030B0207 6455076
1,25 030B0059 645 50 05 030B0109 64550 41 030B0209 6455077
1,35 030B0060 645 50 06 030B0110 64550 42 030B0210 6455078
1,50 030B0061 645 50 07 030BO111 6455043 030B0211 6455079
2,00 030B0063 645 49 99 030B0113 645 50 44 030B0213 645 50 80
2,25 030B0064 645 50 09 030B0114 64550 45 - -
2,50 030B0065 6455010 030B0115 645 50 46 030B0215 64550 82
2,75 030B0066 64550 11 030B0116 645 50 47 - -
3,00 030B0067 645 89 89 030B0117 645 89 98 030B0217 64590 10
3,75 030B0069 645 89 90 030B0119 645 89 99 030B0219 64590 11
4,50 030B0071 645 89 91 030B0121 645 90 00 030B0221 6459012
5,00 030B0073 645 89 92 030B0123 6459001 03080223 6459013
5,50 030B0075 64550 00 030B0125 645 90 22 030B0225 645 50 88
6,00 030B0077 6455017 030B0127 6455053 030B0227 64550 89
6,50 030B0079 6455018 030B0129 645 50 54 030B0229 645 50 90
7,50 030B0081 645 89 93 030B0131 64590 02 030B0231 64590 14
8,50 030B0083 645 89 94 030B0133 64590 03 030B0233 64590 15
10,00 | 030B0085 645 89 95 030B0135 645 90 04 030B0235 6459016
11,00 030B0087 645 89 96 030B0137 645 90 05 030B0237 6459017
12,00 030B0089 645 8997 030B0139 645 90 06 030B0239 6459018
13,50 | 030B0091 64550 24 030B0141 6455061 030B0241 645 50 96
15,00 030B0093 645 50 25 030B0143 645 50 62 030B0243 645 5097
17,00 - - 030B0145 64550 63 030B0245 6455098
19,50 - - 030B0147 645 50 64 030B0247 64550 99
22,00 - - 030B0149 645 50 65 030B0249 6455100
25,00 - - 030B0151 64590 07 - -
28,00 - - 030B0153 64590 08 - -
31,50 030B0099 64550 30 030B0155 64590 09 030B0255 645 90 21
35,00 030B0100 - - - - -
Information

Definitionspunkt enligt CEN
Testolja: Viskositet 3,4 mm?/s
Specifik vikt: 840 kg/m?

" H=Indiig ofjskan

o
B = Hehmassiv ofjekon

Forstoftningstryck: 1000 kPa (x 102 bar)

g

Tillbehor ojlemunstycken

Artikelnr

Bendamning

Anmérkning

Munstyckshallare | OD, minsta bestallning 25 st/typ, 1/4” R x 9/16" SAE 030-0522 -
Munstyckshallare | OD, minsta bestéllning 25 st/typ, 1/8”inv R x 9/16" SAE 030-0523 -
Munstyckslada OD, for 40 st 030-0058 -
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Oljepumpar
Avser rotationsriktning sedd fran axelanden. BFP-pumpen ar férsedd med patronfilter och frontreglering.
Tva valfria munstycksanslutningar pa BFP 20 och 21.

BFP, RSA, vinstergaende

Axeldiam- Halsdia- Tryckom- Varvtal Fabriksin-

etermm metermm radekPa r/min stallning kPa B RSK-nr

Benamning Anmarkning

Servicepump
utan magnet-
BFP20L3 ventil. Valfri 2400- MS 10 071N7168 64574 20
munstyck- 3600
esanslutning.

BFP 21 L3 Service— 8 32 700-1500 1000 071N7156 -
pump med
pabyggd

magnetventil 1400- MS 11
BFP 21 L5 (NC). Valfri 3600 071N7172 64574 22
munstyck-

esanslutning.

10 2400- 070L5370 | 6475124

RSA 28 550-1500 RS 28
7/16 3600 070L5380 | 6475123
10 070L3230 | 6475140

RSA 40 700 RS 40
- 7/16 54 070L3244 | 6475149
10 550-2100 | 200 070L3350 | 6475065

RSA 60 3600 RS 60
7/16 070L3366 | 6475164
RSA 125 7/16 1000 - 070L3410 | 6475151

Avser rotationsriktning sedd fran axelanden. BFP-pumpen ar forsedd med patronfilter och frontreglering.
Tva valfria munstycksanslutningar pa BFP 20 och 21.

BFP, RSA, hogergaende

Axeldia-  Halsdia- Tryckom- Varvtal Fabriksin-

metermm metermm radekPa r/min stallning kPa 2 LA LG RSK-nr

Bendamning Anmarkning

Servicepump
utan magnet-
BFP20R3 | ventil. Valfri 2400- MS 10 071N7169 | 6457423
munstyck- 3600
esanslutning.

BFP 21 R3 Service- 8 32 700-1500 1000 071N7157 -
pump med
pabyggd

magnetventil 1400- MS 11
BFP21R5 | (NC). Valfri 3600 071N7173 | 6457425
munstyck-

esanslutning.

2400-

RSA 28 10 550-1500 | S RS 28 070-5376 | 6475016
10 070-3230 | 6475032

RSA 40 700 RS 40
B 7/16 54 070-3240 | 6475131
10 5502100 | 1400 070-3354 | 6475057

RSA 60 3600 RS 60
7/16 070-3360 | 6475156

RSA 125 7/16 1000 - 070-3400 -

Tillbehor BFP och RSA

Bendamning Anmérkning Artikelnr
Bussning 54 mm, inkl skruv 071B0011 -

BFP Bussning, inkl flans och skruv 071N0047 -
Kabel NC, langd 500 mm, séljes i 10-pack 071G2200 -

RSA Monteringsflans 070-0211 -

BFp Patronfilter, inkl O-ring, séljes i 25-pack 071N0064 647 5155
220/240V spole NC 071N1006 64574 26
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Oljeforvarmare

PED-godkéanda kategori IV, for hetvattenpannor och dngpannor.

FPHB

Bendamning Anmérkning Artikelnr

FPHE 3/5 Oljeférvarmare 1/8 inv. R, rodbrunt lock 1x70° 030N6004 -
FPHB 10 Oljeforvarmare 1/8 inv. R, svart lock 2x120° 030N6012 -
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Tandenhet

EBI Egenskaper
EBI
Benamning Anmarkning Ersatter Artikelnr RSK-nr
« Anslutning: Sida
. 052F0030 - Primdrspanning: 230V
EBI4 MS 2-polig 052F0033 052F4045 - - Med jordledning
- « Frekvens: 50/60 Hz
EBI4 1PS 1-polig 052F0040 | 052F4046 - - Kapslingsgrad: IP40
Serviceset 1 st EBI 052F4030, 1 st primarkabel med plugg, ) 052F0063 )

1 st tillbehorspase 052F0061

Tillbehor EBI

Bendamning Anmérkning Artikelnr

Primakabel med kontakt 500 mm, saljes i 10-pack 052F5054 -
Tilloehorspase Tandkablar, elektrodstick, skruvar 052F0061 -
2 honkontakter 2 x @ 4 mm elektrodstick 052F0064 -

Dykrorstermostater

ITD
Driftstermostat Overkokningsskydd
Bendmning omride Diff Kontakt- Omrade Diff Kontakt- Anslutning Artikelnr
°C °C system °C °C  system
y 1-poligt 1-poligt .
ITD 0-95 6 brytande 100 10 brytande Rp 1/2 90 099-1061 647 04 02

Rp = Utvandig géanga

Anliggningstermostat

AT

Bendamning Anmérkning Omrade°C Differens°C  Artikelnr

AT Anliggningstermostat | 30-90 6-10 041E0000 647 03 07

Tillbehor AT =

Bendamning Anmérkning Artikelnr RSK-nr

Kontaktpasta 900 g (burk) 041E0111 64703 10
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Centraler for villor och smahus
Termix VVX-ID 22-22 och VVX-ID 40-40

Termix VVX-ID &r centraler for villor och mindre fastigheter. Det dr en komplett |16sning fér tappvarmvatten och varme
med optimal sdkerhet och effektiv varmedverforing. Centralen ar en liten och smidig fjarrvarmecentral med servicevanlig
uppbyggnad. Den monteras pa vaggen. VVX-ID finns som oisolerad med platskap eller som fullisolerad med kapa av
polyuretan.

Termix VVX-ID 40-40 ar avsedd for storre villor eller mindre fastigheter med upp till fem lagenheter.

Danfoss unika sjdlvverkande regulator IHPT for tappvarmvatten ger anvandaren odvertraffad komfort och stabil
tappvarmvattentemperatur. Reglercentral for varme finns som tva alternativ. Standardregulator eller avancerad regulator.
Danfoss ECL 120 ar standardregulator. Danfoss ECL 310 &r en avancerad regulator med fler funktioner, t ex avldsning av
tryckgivare och enheter med M-bus. Bada regulatorerna kan kopplas upp via tradat internet till anvdndarportalen Danfoss
Leanheat Monitor for styrning och dvervakning.

Danfoss Ally® kommer att kunna kommunicera med ECL 120 for att koppla ihop fijarrvarmecentralen med [6sningar for
smarta hem och tradldsa rumsgivare.

For fastigheter med VVC-system finns ett komplett VVC-kit med pump som tillbehor.
Observera att Danfoss fijarrvarmecentraler foljer reglerna om lagt blyinnehall for komponenter i tappvattensystem*

*BBR BFS 2011:6 med @ndringar till och med BFS 2017:5

6:62 Installationer for tappvatten

Allmént rad

T ex ar komponenter i rddgods eller avzinkningshardig massing (DZR) inte godkanda att anvanda i fjarrvarmecentralen pa
ledningar fér inkommande KV, VVC och utgdende VV om de inte har sérskilt godkdannande.

Kapacitetsoversikt

VVX-ID 22-22
Kapacitet tappvarmvatten (exempel) Kapacitet varme (exempel)
Fjarrvarme Sekundarsida Fjarrvarme Sekundarsida
Effeks Fram* Retur Fléde VVut KVin I;KCk_ Effeks Fram** Retur Flode z:m VS ret I;::Ck_
[kw] [°C] [°C] [I/s] [°C] [°C] [kPa] [kw] [°C] [°C] [I/s] [°C] [°C] [kPa]

33 60 21,7 0,21 50 10 73 0,20 8 65 45,9 0,10 55 45 19,1 0,19
33 65 18,0 0,17 50 10 73 0,20 15 100 40,4 0,06 60 40 19,7 0,18
50 65 20,2 0,27 50 10 108 0,30
55 65 21,0 0,30 50 10 149 0,33

* Fjarrvarme framledning - Lagsta avtalad temperatur sommartid.
** Fjarrvarme framledning - Lagsta avtalad temperatur vinter vid dimensionerande utetemperatur.

VVX-ID 40-40
Kapacitet tappvarmvatten (exempel) Kapacitet virme (exempel)
Fjarrvarme Sekundarsida Fjarrvarme Sekundarsida
Effekt 5 Effekt 5
Fram* Retur Flode VVut KVin Tryck Flode Fram** Retur Flode i VS ret DR
fall fram fall
[kw] [°Cl [°C] [I/s] [°Cl [°C] [kPa] [I/s] [kw] [°Cl [°C] [I/s] [°C] [°C] [kPa]
60 60 20,2 0,36 50 10 73 0,36 15 65 453 0,18 55 45 19,1 0,36
60 65 17,6 0,31 50 10 108 0,36 30 100 40,2 0,12 60 40 19,7 033
60 65 21,3 0,33 55 10 95 0,32

* Fjarrvarme framledning - Lagsta avtalad temperatur sommartid.
** Fjarrvarme framledning - Lagsta avtalad temperatur vinter vid dimensionerande utetemperatur.
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Termix VVX-ID 22-22 och VVX-ID 40-40
Utforande

Utan isloering

Med isloering

Anslutningar

Fjarrvarme fram 1

Fjarrvarme retur
Varme fram (VS)

Varme retur (VS)

R

i 2 o3
120 ]: 70 ) ?U!J 9,70 )

Sett ovanifrdn

)

Varmvatten ut

Kallvatten in

[N NV, BRI VS IR N ]

Teknisk data Mattuppgifter, yttermatt (mm)

*Hogre ljudniva om difftrycket 6verstiger 4 bar.

Vikt 35kg Modell Hojd | Bredd | Djup

Drivspanning 230 VAC VVX-ID med platskap 800 540 360
VVX-ID med isoleringskapa 800 530 375

Tryckklass PN16

Max temp 120°C

Min difftryck 0,5 bar

Max difftryck 0,6 bar*
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Termix VVX-ID 22-22 och VVX-ID 40-40
Utrustningsalternativ och koder

VVX-ID 22-22 utan isolering med platskap

Produktnamn Reglercentral  Anslutning ror Artikelnr

Termix VVX-ID 22-22 ECL120 Anslutning upp och ner* 144H3294 | 694 71 91
Termix VVX-ID 22-22 ECL120 Anslutning endast ner 144H3300 | 6947197
Termix VVX-ID 22-22 ECL120 Anslutning endast upp 144H3299 | 6947196
Termix VVX-ID 22-22 ECL310 Anslutning upp och ner* 144H1405 | -

*Avser flarrvarme och varme sekundar. Kallvatten och varmvatten dr vandbart antingen upp eller ner.

VVX-ID 22-22 med isolering, utan platskap

Produktnamn Reglercentral  Anslutning ror Artikelnr  RSK-nr
Termix VVX-ID 22-22 ECL120 Anslutning upp och ner* 144H3495 | -
Termix VVX-ID 22-22 ECL120 Anslutning endast ner 144H3494 | -

*Avser fjarrvarme och varme sekundar. Kallvatten och varmvatten ar endast uppat.

VVX-ID 40-40 utan isolering med platskap

Produktnamn Reglercentral Anslutning ror Artikelnr  RSK-nr
Termix VVX-ID 40-40 ECL120 Anslutning upp och ner* 144H3293 | 69471 90
Termix VVX-ID 40-40 ECL310 Anslutning upp och ner* 144H1529 | -

*Avser flarrvarme och varme sekundar. Kallvatten och varmvatten ar vandbart antingen upp eller ner.

VVX-ID 40-40 med isolering, utan platskap
Produktnamn Reglercentral Anslutning ror Artikelnr  RSK-nr

Termix VVX-ID 40-40 ECL120 Anslutning upp och ner* 144H3361 | -

*Avser flarrvarme och varme sekundar. Kallvatten och varmvatten &r vandbart antingen upp eller ner.

Tillbehor VVX-ID

Typ Artikelnr  RSK-nr
VVC-kit inklusive pump 144H2658 | -
VVC-kit exklusive pump 144B3353 | -
Rorsats, extra primaranslutning 144H3360 | -

Golvvdrmeshunt, termisk reglering. Pump ingar. | 144H0593 | -
Monteringssats VVX-ID KV, VV upp och ner 144H0240 | -
Termix VVX-ID sakring mot hég sekundartemp 144H3392 | -
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Termix VVX-ID 22-22 och VVX-ID 40-40

Reservdelar
Reservdelar VVX-ID 22-22 och VVX-ID 40-40

Pos. Artikelnr

RSK-nr

Typ

Beskrivning

Kommentar

A1+A2 144H0739 Varmevaxlare XBO6H+-1-22 Varmevaxlare VVX-ID 22-22*
A1+A2 144H1753 Varmevaxlare XBO6H-+-1-40 Varmevaxlare VVX-ID 40-40%
1 004U8813 Kulventil 3/4"Rott vred Ej for KV/VV
1A 144H1461 Kulventil 3/4" Gront vred For KV (och VV)
2 144H0740 Backventil 3/4” For KV
144B3607 Sakerhetsventil 2,5 bar Varmesystem. Inkl. avst.och backventil for pafylining.
144H2834 Sakerhetsventil 2,5 bar ENDAST sakerhetsventil. Bef. maste varmas for att demonteras.
4a 144B3608 Sakerhetsventil 10 bar Kallvatten
9a 144H1926 Filter 3/4" anslutning Fjarrvarme framledning
9a 144H0229 Filterkorg Till filter fiarrvarme
9b 144H0546 Filter 3/4" anslutning VS returledning
9b 144H3476 Filterkorg Till filter VS returledning
10 144H1533 Pump VS UPM3 15-70 H6 Ansl 1130 mm, med kabel.
16 084N1012 5386230 | Utegivare ESMT PT1000
18 144B3771 Termometer Anliggning
19 084N0003 Anliggningsgivare | AKS 11 Ingjuten kabel 3,5 m, PT1000
19 087B1165 | 5386247 | Anliggningsgivare | ESM-11 Kabelanslutning, vid ers. av AKS
26 144H0717 Manometer 0-4 bar
27 082G3090 | 5550610 | Stalldon AMV 150 230 VAC 6ka/minska
29 065F2112 | 5360080 | Styrventil VS 2 DN15 kvs 0,4 Styrventil VS
29 065F2113 | 5360081 | Styrventil VS 2 DN15 kvs 0,63 Styrventil VS
38 004U8817 Expansionskarl 12 liter
63 144H0547 Filter 3/4" anslutning Kallvatten (packning med sall)
74 003L3877 5402853 | VV-regulator IHPT Dampad kvs 3,0
-74 003L3833 | 5402647 | Termostatdel** For IHPT
-74 013U8102 | 5402636 | Packbox/nippel For givardel pa termostat IHPT
F 100B1200 Reglercentral ECL 120 230 VAC (ersatter ECL110)
F 087H3040 Reglercentral ECL310 Endast for variant med ECL310
F 087H3230 Bottenplatta For ECL310 Endast for variant med ECL310
F 087H3802 Applikationskort | A230 Endast for variant med ECL310
144H3056 15056 00 | Planpackning, vit | Vit, teflon Set med 50 st 3/4”och 10 st 1”
004U8838 Planpackning, vit | Vit, teflon 3/4". Endast I-pack 500 st.
144H1059 Platskap VVX-ID Standardskap for VVX-ID
144H2655 Vansterhdngning | Vansterhangning dorr | Kit for 1 st dorr
*j for fullisolerade varianter av VVX-ID
** Termostatdel IHPT
Varmvatr - Vpen b .
' e~
F i
24 Y Lo
Kallvatten 42 x i
oy  xail
v 24
El ?J”Nfdr:‘?r?g 41 1 “2? vaaiigm 5 m - T8y 2?13 'igdui"t‘"rg
. - Y@ M w a
EE"E&%?:Q 9a (9a) . 19 434 bﬁ; F18 %ﬁﬁmﬁ"i
B ¢ (=] 5
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Vagghangda centraler for flerfamiljshus
Termix kompaktstation KST-M och KST-L

Termix kompaktstation KST-M och KST-L ar fjarrvarmecentraler for viggmontage.

Centralerna finns i tva storlekar KST-M (medium) och KST-L (large). Kapaciteten fér varme skiljer sig mellan
storlekarna. Kapaciteten for tappvarmvatten ar samma fér bada. Centralen har tva kretsar, en for varme och
en for tappvarmvatten. Varmevaxlarna ar av modell Danfoss Micro Plate™ som ger en god driftsekonomi ge-
nom laga tryckforluster och mycket ldga returtemperaturer. Avancerade styrventiler av typen Danfoss AVQM
gor centralen oberoende av forandringar i fjarrvarmens differenstryck. Styrventilen AVQM kan dessutom
flodesbegransas. Kretsarna styrs elektroniskt av regulatorn Danfoss ECL Comfort 310 som ar uppkopplingsbar
(via webb och app). Regulatorn kan bland annat utféra sa kallad effektbegransning som kapar effekttoppar.

Centralen levereras komplett med monterade pumpar. Intern eldragning ar gjord, endast utegivare och
stromforsorjning behover anslutas. Anslutningar for varme och tappvarmvatten ar uppat. Anslutning for
fiarrvarme ar nedat. Ombyggnadskit finns for andring av fjarrvarmeanslutning till uppat.

Termix kompaktstation KST-M och KST-L
Utforande

Mattuppgifter
Yttre maximatt ar samma for bade KST-M och KST-L
Yttre matt (mm) : H6jd 1125, langd 730, djup 457

Anslutningar:

1. Tappvarmvatten ut
2. Kallvatten in
3.VWWCin

4.Varme sekundar in
5.Varme sekundar ut
6. Fjarrvarme tillopp
7. Fjarrvarme retur

1251

Exempel pa utférande

KST-M RSK-nr: 678 90 56 KST-L RSK-nr: 678 90 49

Anslutningsdimnensioner
KST-M (medium)

Anslutningsdimnensioner
KST-L (large)

FV - Fjarrvdarme: DN25
Anslutning nerat

(tillbehor finns for anslut. uppat).
Lépande mutter R1”inv. génga,
planpackning.

FV - Fjarrvarme: DN25
Anslutning nerat

(tillbehor finns for anslut. uppat).
Lépande mutter R1”inv. génga,
planpackning.

VS - Varme sekundar: DN25
Anslutning uppat.

G1”utv. gdnga
(avstangningsventil)

VS - Vérme sekundér: DN40
Anslutning uppét.
G1-1/2"utv. génga
(avstangningsventil)

VV/KV -Varm och kall-vatten: DN25
Anslutning uppat.

Lépande mutter R1”inv. génga, planpacknii
Avstdngningsventil bipackad (G1” utv. géng

VV/KV -Varm och kall-vatten: DN25
Anslutning uppat.

Lépande mutter R1”inv. génga, planpackning.
Avstdngningsventil bipackad (G1” utv. gdnga)

VVC - Varmvatten cirk: DN20 Anslutning uppét.

Lopande mutter R3/4”inv. gdnga, planpackning.

Avstangningsventil bipackad (G3/4" utv. ganga)

VVC - Varmvatten cirk: DN20 Anslutning uppat.
Lopande mutter R3/4”inv. gédnga, planpackning.
Avstangningsventil bipackad (G3/4" utv. ganga)
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Kapacitetsoversikt KST-M och KST-L

Kapaciteten for varme avgor vilken storlek som ska véljas. Borja med att leta upp ratt fiarrvarmetemperatur.
Ta sedan den rad som motsvarar onskade sekundartemperaturer. Max effekt for de tva storlekarna kan da
avldsas langst till hoger. Kontrollera sedan att kapaciteten for tappvarmvatten racker i den andra tabellen.

Observera att det finns ett tillbehor som utdkar kapaciteten pa tappvarmvatten till 120 kW (0,64 1/s)

Kapacitet virme (exempel) Kapacitet tappvarmvatten (exempel)

Temperatursamband [°C] Max effekt [kW] Temperatursamband [°C] Max effekt [kW]
Fjarrvirme fram Varme sekundar VS Varme sekundar VS Fjarrvarme fram Sekundarsida Tappvarmvatten
Vinter VS fram VS retur KST-M KST-L Sommar VV ut KV in KST-M och KST-L
60 55 10 70 (16 1gh)
95 55 40 60 80 65 55 10 89 (30 Igh)
95 80 60 60 90 60 55 10 90 (30 Igh)
100 55 40 45 80 65 55 10 120 (50 Igh)
100 60 40 60 100
100 80 60 60 100

Termix kompaktstation KST-M och KST-L
Utrustningsalternativ och koder

Raderna dar texten ar i fetmarkerad stil ar standardutférande for respektive storlek. Anvand tabellerna som
urvalshjalp for att hitta ratt utrustningsalternativ. Avstangningsventiler VS fram. VS retur, VV, KV och VVC ingar.

Urvalstabell

Urvalshjalp, utrustningsalternativ
Produktnamn e : Artikelnr

storlek o VS-pump Reglercentral  Stilldon
Termix KST-M (UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV) KST-M | UPM... | UPM... ECL310 AMV 144H2568 | 678 90 56
Termix KST-M (UPM3/UPML/2,5/2,5/-/AME) KST-M | UPM... | UPM... Ingen AME 144H2572 | 678 90 54
Termix KST-M (UPM3/-/2,5/2,5/-/AME) KST-M | UPM... | Passbit Ingen AME 144H2574 67890 55
Termix KST-M (UPM3/-/2,5/2,5/310/AMV) KST-M | UPM... | Passbit ECL310 AMV 144H2570 | 678 90 58
Termix KST-M (UPM3/MAGNA3/2,5/2,5/-/AME) KST-M | UPM... | MAGNA3 | Ingen AME 144H2715 | 678 90 59
Termix KST-L (UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV) KST-L | UPM... | UPM... ECL310 AMV 144H2569 | 678 90 49
Termix KST-L (UPM3/UPMXL/2,5/4,0/-/AME) KST-L | UPM... | UPM... Ingen AME 144H2573 | 678 90 51
Termix KST-L (UPM3/-/2,5/4,0/-/AME) KST-L | UPM... | Passbit Ingen AME 144H2575 | 678 90 52
Termix KST-L (UPM3/-/2,5/4,0/310/AMV) KST-L | UPM... | Passbit ECL310 AMV 144H2571 6789079
Termix KST-L (UPM3/MAGNA3/2,5/4,0/-/AME) KST-L | UPM... | MAGNA3 | Ingen AME 144H2716 | 678 90 80

Tillbehor, monteras efter leverans (ej monterat pa fabrik)

Produktnamn Artikelnr RSK-nr
Ombyggnadskit for fjarrvarmeanslutning uppat 144H2688 | 624 5259
Utokad effekt VV. Fjader styrventil AVQM 50 kPa 003H1331 5359288
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Golvstaende centraler
DSP2 FIX
Max 430 kW VS och 220 kW VV

DSP2 FIX &r en golvstaende central med fasta koder for snabb leverans. Den &r utformad for att kunna
placeras mot en vagg och ar 2-stegskopplad. All intern eldragning ar utférd fran fabrik. Endast strommatning
och utegivare behover anslutas.

DSP2 FIX fjarrvarmecentral kan anvandas for olika applikationer, sésom varme, tappvarmvatten och/eller
andra vattenbaserade varmesystem i flerfamiljshus, kommersiella byggnader och industribyggnader.
Centralen ar golvmonterad och dess kompakta storlek ger en smidig och sdker transport och installation.

Avancerade styrventiler av typen Danfoss AVQM gor centralen oberoende av féréandringar i fjarrvarmens
differenstryck. Styrventilen AVQM kan dessutom flodesbegrdnsas. Kretsarna styrs elektroniskt av regulatorn
Danfoss ECL Comfort 310 som ar uppkopplingsbar (via webb, app och MODBUS). Regulatorn kan bland annat
utfora sakallad effektbegrénsning som kapar effekttoppar.

Primar framledning med 3-punkts manometerkoppel och svetsat filter. Pa VS retur ar dessutom DSP2 FIX
forsedd med trycktransmitter pa for larm pa hogt och lagt tryck samt uttag for avgasningsutrustning.

Primar returmodul for energimatare finns som tillbehor.

Kontakta Danfoss AB for offert om ni vill ha centraler for fiarrvarme eller fiarrkyla i kundanpassat utférande
med flexibla utrustningsalternativ.
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Produktoversikt, koder och kapacitet
DSP2 FIX

Kapacitet och matt

Vinter  Sommar  VSut/VSin  VV/KV Vs w Primir VS VWV VVC Lingd Djup Hsjd emballage

100 65 70/50 55/10 180 | 135(651gh) 32 40 |25 | 25 1350 | 650 | 1700
00517017 ) 100 65 55/40 55/10 150 | 135(65Igh) 32 40 |25 |25 1350 | 650 | 1700

95 65 70/50 55/10 170 | 135(651gh) 32 40 |25 |25 1350 | 650 | 1700

95 65 55/40 55/10 150 | 135(651gh) 32 40 |25 | 25 1350 | 650 | 1700

100 65 70/50 55/10 300 | 170 (95 Igh) 32 50 |25 |25 1380 | 650 | 1700
00517018 ] 100 65 55/40 55/10 210 | 170(95Igh) 32 50 |25 |25 1380 | 650 | 1700 )

95 65 70/50 55/10 300 | 170 (95 Igh) 32 50 |25 |25 1380 | 650 | 1700

95 65 55/40 55/10 210 | 170 (95 Igh) 32 50 |25 |25 1380 | 650 | 1700

100 65 70/50 55/10 | 430 | 220(1501gh) 40 65 |32 |25 1700 | 670 | 1800
005L7019 i 100 65 55/40 55/10 350 | 220(1501Igh) 40 65 |32 |25 1700 | 670 | 1800

95 65 70/50 55/10 | 430 | 220(150Igh) 40 65 |32 |25 1700 | 670 | 1800

95 65 55/40 55/10 350 | 220(1501gh) 40 65 |32 |25 1700 | 670 | 1800

Kontakta teknisk support om ni 6nskar datakorning pa DSP2 FIX med andra data an i tabellen ovan.

Tillbehor

Produktnamn Anmaérkning Artikelnr RSK-nr
Returmodul matstracka R6r DN32. Passbit Flans DN25, L=260mm 146B8163 -
Returmodul matstracka R6r DN40. Passbit Flans DN25, L=260mm 146B8164 -
Returmodul matstracka R6r DN40. Passbit Flans DN40, L=300mm 146B8163 -
Kallvattenmatare DSP2 storlek 1 & 2 (Qp 3 m3/h med M-bus) samt avstangningsventil 148L0807 -
Kallvattenmaétare DSP2 storlek 3 (Qp 6 m3/h med M-bus) samt avstdngningsventil 148L0808 -
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DSP2 FIX
Utforande

Exempel 005L7019 430 kW VS
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Golvstaende centraler
DSP2 FIX Leanheat
Max 430 kW VS och 220 kW VV

DSP2 FIX Leanheat &r en DSP2 FIX med utdkade funktioner och komponenter, optimerad fér sammankopp-
ling med Danfoss digitala tjansteutbud.*

Temperaturgivare finns for samtliga priméra och sekundara floden vilket méjliggor full kontroll och optime-
ring. Vattenmadtare for matning av forbrukad tappvarmvattenmangd ar kopplad till reglercentralen. Anslut-
ningar for energimatarens M-bus finns latt atkomliga pa kopplingslist i apparatskapet.

*Danfoss digitala tjicnsteutbud: Tex Leanheat fér energioptimering och Enspire for styrning och 6vervakning.

DSP2 FIX &r en golvstaende central med fasta koder for snabb leverans. Den &r utformad for att kunna
placeras mot en vagg och ar 2-stegskopplad. All intern eldragning ar utférd fran fabrik. Endast strommatning
och utegivare behover anslutas.

DSP2 FIX fjarrvarmecentral kan anvandas for olika applikationer, sésom varme, tappvarmvatten och/eller
andra vattenbaserade varmesystem i flerfamiljshus, kommersiella byggnader och industribyggnader.
Centralen ar golvmonterad och dess kompakta storlek ger en smidig och sdker transport och installation.

Avancerade styrventiler av typen Danfoss AVQM gor centralen oberoende av féréandringar i fjarrvarmens
differenstryck. Styrventilen AVQM kan dessutom flodesbegransas. Kretsarna styrs elektroniskt av regulatorn
Danfoss ECL Comfort 310 som ar uppkopplingsbar (via webb, app och MODBUS). Regulatorn kan bland annat
utfora sakallad effektbegréansning som kapar effekttoppar.

Primédr framledning med 3-punkts manometerkoppel och svetsat filter. Pa VS retur ar dessutom DSP2 FIX
forsedd med trycktransmitter pa for larm pa hogt och lagt tryck samt uttag for avgasningsutrustning.

Primdr returmodul for energimatare finns som tillbehor.

Kontakta Danfoss AB for offert om du vill ha centraler for fiarrvarme eller fijarrkyla i kundanpassat utférande
med flexibla utrustningsalternativ.
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Produktoversikt, koder och kapacitet
DSP2 FIX Leanheat

Kapacitet och matt

Fjﬁrrvﬁrme-u Temperaturpto- ) Max effekt [KW] Réranslutning [DN] Utvandiga matt Vikt
Artikelnr  RSK-nr  temp fram [°C] gram sekundar [°C] [mm] exl.

Vinter  Sommar  VSut/VSin  VV/KV Vs w Primir VS VWV VWC Lingd Djup Hsjd emballage

100 65 70/50 55/10 180 | 135(65Igh) 32 40 |25 |25 | 1350 |650 | 1700

100 65 55/40 55/10 150 | 135(651gh) 32 40 |25 | 25 1350 | 650 | 1700
1a7z1ns _ 95 65 70/50 55/10 170 | 135(651gh) 32 40 |25 |25 1350 | 650 | 1700

95 65 55/40 55/10 150 | 135(65Igh) 32 40 |25 |25 | 1350 |650 | 1700

100 65 70/50 55/10 | 300 | 170(95Igh) 32 50 |25 |25 | 1380 |650 | 1700

100 65 55/40 55/10 210 | 170 (95 Igh) 32 50 |25 |25 1380 | 650 | 1700
ta7zine ) 95 65 70/50 55/10 | 300 | 170(95Igh) 32 50 |25 |25 | 1380 |650 | 1700 )

95 65 55/40 55/10 | 210 | 170(95Igh) 32 50 |25 |25 | 1380 |650 | 1700

100 65 70/50 55/10 430 | 220 (1501gh) 40 65 |32 | 25 1700 | 670 | 1800
14771120 ) 100 65 55/40 55/10 | 350 |220(150Igh) |40 65 |32 |25 | 1700 |670 | 1800

95 65 70/50 55/10 | 430 |220(150Igh) | 40 65 |32 |25 | 1700 |670 | 1800

95 65 55/40 55/10 350 | 220(150Igh) 40 65 |32 | 25 1700 | 670 | 1800

Kontakta teknisk support om ni 6nskar datakorning pa DSP2 FIX med andra data an i tabellen ovan.

Tillbehor

Produktnamn Anmérkning Artikelnr
Returmodul matstracka R6r DN32. Passbit Flans DN25, L=260mm 146B8163 -
Returmodul matstracka R6r DN40. Passbit Flans DN25, L=260mm 146B8164 -
Returmodul matstracka R6r DN40. Passbit Flans DN40, L=300mm 146B8163 -
Kallvattenmaétare DSP2 storlek 1 & 2 (Qp 3 m3/h med M-bus) samt avstangningsventil 148L0807 -
Kallvattenmatare DSP2 storlek 3 (Qp 6 m3/h med M-bus) samt avstangningsventil 148L0808 -
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DSP2 FIX Leanheat

Utforande

Exempel 14721120 430 kW VS
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Losa varmevaxlare
Plattvarmevaxlare

Lodda varmevaxlare i rostfritt stal konstruerade for fjarrvarmesystem och erbjuder kompakt design och utmarkta
varmedverforingsegenskaper. Danfoss har ett brett program av 16dda och packningsférsedda varmevaxlare.
Plattorna i varmevaxlarna ar utformade med ett unikt patenterat monster (Danfoss Micro Plate™) for battre prestanda,
lagre tryckfall och battre avkylning. Nedan finns exempel pa varmevaxlare, vid specifika 6nskemal ber vi dig kontakta
Danfoss saljorganisation for berdkning och priser.

Egenskaper

« Energi- och kostnadsbesparande
- Battre varmeoverforing

« Lagre returtemperatur

« Lagre tryckforluster

« Flexiblare konstruktion

« Langre livslangd

R :‘i‘:‘f"i‘a‘i‘ig
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Vaxlare berdknade for varmesystem: solerin Stativ for Svetskopplingar Lodkopplingar
Beraknat pa 100-63 / 60/80 max 15 kPa 9 golvmontage (set om tva st) (set om tva st)
Effekt Artikelnr  RSK-nr Benamning Artikelnr RSK-nr  Artikelnr RSK-nr  Artikelnr RSK-nr Dim  Artikelnr RSK-nr Dim
10 kW | 004B1209 - XBO6H+-1-16
004B1191 | 687 24 03
15kW | 004B1212 | 6808190 | XBO6H+-1-26
- - 004B2944 | 687 2405 | DN20 - - -
20 kW | 004B1214 | 6808191 | XBO6H+-1-30
004B1192 -
30kW | 004B1219 - XBO6H+-1-50
40 kW | 004H7559 - XB12H-1-30
004H4201 | 687 24 06
50 kW | 004H7561 | 680 81 92 XB12H-1-40
75 kW | 004H7563 - XB12H-1-60
004H4202 -
100 kW | 004H7565 - XB12H-1-80 004H4200 681 24 07 - - - 004B1358 - 28 mm
125 kW | 004H7566 | 6808193 | XB12H-1-90
150 kW | 004H7568 - XB12H-1-110 004H4203 -
175 kW | 004H7569 - XB12H-1-120
200 kW | 004H4525 - XB52M-1-50
250 kW | 004H4526 | 6808194 | XB52M-1-60 004B1924 | 687 24 11
300 kW | 004H4527 - XB52M-1-70
004H4518 (687 24 12| 004B2909 | 687 24 14 | DN50 |004B2912 | 687 24 13 | 42 mm
350 kW | 004H4528 - XB52M-1-80
004B1935 68124 15
400 kW | 004H4529 | 6808195 | XB52M-1-90
500 kW | 004H4531 - XB52M-1-110 004B1950 -

Véxlare berdknade for tappvarmvattensystem:
Berdknat pa 62-22 / 10-55 max 25 kPa

Stativ for Svetskopplingar Lodkopplingar

Isolering golvmontage (set om tva st) (set om tva st)

Effekt Artikelnr  RSK-nr Benamning Artikelnr RSK-nr  Artikelnr RSK-nr  Artikelnr RSK-nr Dim  Artikelnr RSK-nr Dim

0,201/s | 004B1212 | 6808190 | XBO6H+-1-26
0,251/s | 004B1214 | 6808191 | XBO6H+-1-30
004B1191 | 68124 03 | 004B2948 - 004B2944 | 687 24 05 | DN20 - - -
0,301/s | 004B1216 - XBO6H+-1-36
0,351/s | 004B1217 - XBO6H+-1-40
0,401/s | 004H7302 - XB37H-1-20
0,50 1/s | 004H7303 - XB37H-1-26
004B1721 -
0,60 1/s | 004H7304 - XB37H-1-30 004B1728 - - - - 004B2906 - 22 mm
0,701/s | 004H7305 - XB37H-1-36
0,801/s | 004H7306 - XB37H-1-40 004B1722 -
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Motstandstabell for temperaturgivare

Pt 1000 ohm vid 0°C.

0 1000,0 998,0 0 1000,0 1002,0 40 1155,4 1157,3 80 1308,9 1310,8
=1l 996,1 994,1 1 1003,9 1005,9 41 1159,3 1161,2 81 1312,7 1314,6
2 992,2 990,2 2 1007,8 1009,8 42 1163,1 1165,0 82 1316,6 1318,5
=3 988,3 986,3 3 1011,7 1013,7 43 1167,0 1168,9 83 13204 1322,3
-4 984,4 982,4 4 1015,6 1017,6 44 1170,8 1172,8 84 1324,2 1326,1
5 980,4 978,5 5 1019,5 1021,6 45 1174,7 1176,6 85 1328,0 1329,9
-6 976,5 974,6 6 10234 10254 46 1178,5 1180,5 86 1331,8 1333,7
=7/ 972,6 970,7 7 1027,3 1029,3 47 1182,4 1184,3 87 1335,6 1337,5
-8 968,7 966,7 8 1031,2 1033,2 48 1186,2 1188,2 88 13394 1341,3
-9 964,8 962,8 9 1035,1 1037,1 49 1190,1 1192,0 89 1343,2 1345,1
-10 960,9 958,9 10 1039,0 1041,0 50 1194,0 1195,90 90 1347,0 1348,9
-1 956,9 955,0 1 1042,9 1044,9 51 1197,8 1199,7 91 1350,8 1352,7
-12 953,0 951,1 12 1046,8 1048,8 52 1201,6 1203,6 92 1354,6 1356,5
-13 949,1 947,1 13 1050,7 1052,7 53 1205,5 1207,4 93 1358,4 1360,3
-14 945,2 943,2 14 1054,6 1056,5 54 1209,3 1211,3 94 1362,2 1364,1
-15 941,2 939,3 15 1058,5 1060,4 55 1213,2 12151 95 1366,0 1367,9
-16 937,3 9354 16 1062,4 1064,3 56 1217,0 1219,0 96 1369,8 1371,7
-17 933,4 931,4 17 1066,3 1068,2 57 12209 1222,8 97 1373,6 13755
-18 929,5 927,5 18 1070,2 10721 58 1224,7 1226,6 98 13774 1379,3
-19 925,5 923,6 19 1074,0 1076,0 59 1228,6 1230,5 99 1381,2 1383,1
-20 921,6 919,6 20 1077,9 1079,9 60 12324 1234,3 100 1385,0 1386,9
-21 917,7 915,7 21 1081,8 1083,8 61 1236,2 1238,1 101 1388,8 1390,7
-22 913,7 911,8 22 1085,7 1087,6 62 1240,1 1242,0 102 1392,6 1394,5
-23 909,8 907,8 23 1089,6 1091,5 63 12439 1245,8 103 1396,4 1398,3
-24 905,9 903,9 24 1093,5 10954 64 1247,7 1249,7 104 1400,2 1402,1
-25 901,9 900,0 25 1097,3 1099,3 65 1251,6 1253,5 105 1403,9 1405,8
-26 898,0 896,0 26 1101,2 1103,2 66 12554 1257,3 106 1407,7 1409,6
-27 894,0 892,1 27 11051 1107,0 67 1259,2 1261,1 107 1411,5 14134
-28 890,1 888,1 28 1109,0 1110,9 68 1263,1 1265,0 108 1415,3 1417,2
-29 886,2 884,2 29 11128 1114,8 69 1266,9 1268,8 109 14191 1421,0
-30 882,2 880,2 30 1116,7 1118,7 70 1270,7 1272,6 110 14229 1424,8
-31 878,3 876,3 31 1120,6 1122,5 71 1274,5 1276,5 111 1426,6 1428,5
-32 874,3 8724 32 1124,5 1126,4 72 1278,4 1280,3 112 1430,4 1432,3
-33 870,4 868,4 33 11283 1130,3 73 1282,2 1284,1 113 1434,2 1436,1
-34 866,4 864,5 34 1132,2 11341 74 1286,0 1287,9 114 1438,0 1439,9
-35 862,5 860,5 35 1136,1 1138,0 75 1289,8 1291,7 115 1441,7 1443,6
-36 858,5 856,6 36 1139,9 11419 76 1293,7 1295,6 116 1445,5 14474
-37 854,6 852,6 37 1143,8 1145,7 77 1297,5 1299,4 117 1449,3 1451,2
-38 850,6 848,6 38 1147,7 1149,6 78 1301,3 1303,2 118 1453,1 1455,0
-39 846,7 844,7 39 1151,5 11535 79 1305,1 1307,0 119 1456,8 1458,7
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Kontakta Danfoss T OMORROW

Climate Solutions

Indirect Sales - Cooling

Sales Manager, IDS sales Cooling
Jonas Ottosson

010-440 02 37
jonas.ottosson@danfoss.com

Key Account Manager

Susanna Rasmussen

010-440 02 35
susanna.rasmussen@danfoss.com

Hela Sverige
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ENGINEERING
TOMORROW

Kontakta Danfoss

Climate Solutions

Multi family & Commercial Buildings

S
[

%}

Sales Manager, Multi family & Commercial Buildings
Jon Berggren

010-440 02 40

jon.berggren@danfoss.com

Stockholms ldn

Sales engineer

010-440 02 52 .ta = !‘

Christina Wahlgren

christina.wahlgren@danfoss.com

Halland och Viistra Gétalands Idn

Sales engineer .
Kenneth Lindvall ors
076-118 30 34 % |
kenneth.lindvall@danfoss.com . &
Stockholms Ién, Uppsala,

Ostergétland, S6dermanland, Nyképing
och Gotland

Sales engineer
Per Hallin

010-440 02 06 [/
per.hallin@danfoss.com

Region Syd 4

Sales engineer

Alexander Wulff

010-440 0292
alexander.wulff@danfoss.com

Region Stockholm
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Sales engineer

Mattias Hugosson

010-440 02 45
mattias.hugosson@danfoss.com
Dalarna, Jimtland, Védrmland, Uppsala,

Gdvleborg, Norrbotten, Visterbotten,
Vésternorrland, Vdstmanland och Orebro ldn

Sales engineer - IDS Heating
Jorgen Olsson

010-440 02 50
jorgen.olsson@danfoss.com

Region Stockholm

Sales engineer

Patrik Thunberg

010-440 02 62
patrik.thunberg@danfoss.com

Region Viist



Kontakta Danfoss T OMORROW

Climate Solutions

District Heating & Cooling

Eva Holmén

.Eg ’ 010-440 02 44

i‘ ; I eva.holmen@danfoss.com
Jdamtland

Sales engineer

Christina Wahlgren

010-440 02 52
christina.wahlgren@danfoss.com

h Sales Manager, District Heating and Cooling

Sales engineer

Simon Hassan

076-775 97 68
simon.hassan@danfoss.com

Halland och Viistra Gétalands ldn Stockholms Idn

Sales engineer

Per Widén

010-440 02 53
per.widen@danfoss.com

Sales engineer

Tomas Sandberg

010-44002 71
tomas.sandberg@danfoss.com

S6dermanland, Dalarna, Uppsala, Stockholms Iéin,
\{armlang, Védstmanland och Gdvleborg, Norrbotten, Vésterbotten
Orebro Idn och Visternorrland
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Kontakta Danfoss
Climate Solutions

Key Accounts: IDS & OEM

Key Account Manager, IDS
Stig-Ola Eklund

010-440 02 41
stig-ola.eklund@danfoss.com

Key Account Manager, OEM
Jonathan Andersson

010-440 02 54
jonathan.andersson@danfoss.com

Key Account Manager, OEM
Magnus Hultman
010-440 02 46

magnus.hultman@danfoss.com I

Key Account Manager, OEM
Patric Lindén

010-440 03 49
patric.linden@danfoss.com

Key Account Manager, OEM
Gustaf Hagstrom

010-440 02 89
gustaf.hagstrom@danfoss.com

Marketing Communications

Manager, Marketing Communications Northern Europe
Sara Krusell

010-440 02 49

sara.krusell@danfoss.com
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Anteckningar
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ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss kundservice och teknisk support

Telefon: 010-888 74 00

Oppettider man-fre: E-post: kundservice.se@danfoss.com

08.00-16.30 Webbplats: danfoss.se
Lunchstédngt 12.00-13.00

Danfoss AB
Heating Segment - heating.danfoss.se « +4610 888 74 00 « E-mail: kundservice.se@danfoss.com

Danfoss tar ej pa sig ndgot ansvar for eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss forbehaller sig ratt till (konstruktions) andringar av sina produkter utan foregdende avisering.
Det samma galler produkter upptagna pa innestdende order under forutsattning att redan avtalade specifikationer ej dndras.
Alla varumarken i det har materialet tillhér respektive foretag. Danfoss och Danfoss logotyp ar varumarken som tillhér Danfoss A/S. Med ensamrétt.

AF270558736105sv-SE0917 | Producerat av Danfoss AB 2024



