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Descrizione Termostato wireless Danfoss Icon™ o�re la libertà di 
scegliere la posizione di montaggio senza la neces-
sità di cablaggi aggiuntivi nelle pareti. 

Grazie al design minimalistico, il termostato si con-
viene armoniosamente in qualsiasi interno ed è 
quasi invisibile quando il display è spento

Particolarita` funzionali dei termostati Danfoss 

Icon™:

• Interfaccia sensoriale
• Sensore infrarosso del pavimento (solo per ver-

sione IR
• Resistenza ai raggi UV, la cover plastica mantiene 

nel tempo le caratteristiche estetiche 
• Limitazione della temperatura (da 5 °C a 35 °C) 
• Possibilità di disattivare il ra�reddamento per un 

ambiente speci�co
• Possibilità di controllare due diversi dispositivi di 

riscaldamento (ad esempio, radiatori di riscalda-
mento e pavimento caldo nello stesso ambiente)

Informazione per ordine
Prodotto Codice

Il termostato ambiente Danfoss Icon™, wireless, Display, sovrapposto 088U1081

Il termostato ambiente Danfoss Icon™, wireless, con sensore infrarosso, sovrapposto 088U1082
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Termostato wireless Danfoss Icon™

Caratteristiche tecniche
Destinazione

Termostato ambiente per la regolazione della 
temperatura dentro l’ambiente

Intervallo della temperature ambiente, uso 
continuo

Da 0 °C a +40 °C 

Frequenza 868,4-869,85 MHz

Potenza di segnale del trasmettitore <2,5 mW < 2,5 mW

Incapsulamento (classe di protezione IP) IP 21 

Tensione di alimentazione 2 batterie alcaline tipo; 1,5 V

Dichiarazione di conformita` alle seguenti 
direttive:

RED, RoHS, WEEE

Classe di protezione Classe III

Tipo Termostato elettronico con interfaccia sensoriale

Interfaccia utente
Display sensoriale capacitivo con illuminazione 
passante

Tipo di display Ibrido: singoli rossi diodi luminosi e segmenti 

Funzioni di display Stand-by dopo 10 secondi d’inattivita`

Temperatura ambientale per conservazione Da -20 °C a +65 °C

Tipo di combinatore
Regolabile, con modulazione di impulsi di 
ampiezza variabile

Materiale di corpo
Parti Bianche: PC ASA 
Parti Grigie: PC, 10% vetro

Classe ErP  (2%)

Certi�cazione CE, RohS, WEEE

Colore BiancoRAL9010 / Grigio scuro RAL7024

La vita delle batterie 2 anni

Raggio della trasmissione di segnale Fino a 30 m (senza disturbi)


