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Opis Moduł aplikacji Danfoss Icon™ jest wykorzystywa-
ny w celu udostępnienia sterownikowi  nadrzęd-
nemu Danfoss Icon™ 24 V funkcji sterowania popr-
zez Wi-Fi i aplikację komórkową.

Moduł aplikacji podłącza się przy pomocy ekrano-
wanego przewodu połączeniowego (przewód o 
długości 2 m należy do zestawu). Po podłączeniu 
do smartphone`u albo tabletu da się korzystać z 
systemu wspólnie z innymi urządzeniami w  po-
mieszczeniu.

App Module will enable:
• Dostęp zdalny 
• Planowanie
• Tryb «Nieobecność», «Komfort» i «Weekend»
• Alarm na Pana/Pani urządzeniu, na przykład, 

niski ładunek baterii na Pana/Pani termostacie

Informacja dla 
zamówienia

Wyrób Kod
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Kreślenie

29 69
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Charakterystyki 
techniczne

Przeznaczenie Nadajnik i odbiornik Wi-Fi oraz Bluetooth

Zakres temperatury otoczenia, użytkowanie 
ciągłe

od 0 do °C +40 °C

Częstotliwość 2,4 GHz

Stopień ochrony (klasa IP) IP 20

Zgodność z wymienionymi dyrektywami RED, RoHS, WEEE

Stopień ochrony, Moduł radiowy Klasa III

Napięcie zasilania 5 W prądu stałego

Temperatura dla testu wytrzymałości termoplas-
tycznej

75 °C

Kontrola stopnia zanieczyszczenia Stopień 2, wykorzystanie w zwykłych warunkach 
domowych

Klasa ochrony przeciwpożarowej Klasa A

Znamionowe napięcie impulsowe 4 kV

Czas pracy Podłączone na stałe

Zakres temperatur, przechowywanie i transport od -20 °C do +65 °C

Instrukcje dotyczące utylizacji Produkt należy utylizować zgodnie z wymogami  
dotyczącymi odpadów elektronicznych.


