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1

Bevezeto

A DEVIreg™ Touch egy elektronikus termosztat, melyet kife-
jezetten padlofiité rendszerekhez terveztek. A termosztat
tobbek kozott a kdvetkezd funkciokkal rendelkezik:

Erintéképernyés kijelzé hattérvilagitassal.

Konnyen kdvetheté meni alapu mikodtetés.
Energiatakarékos idézités: A gyari vagy testre szabhato
id6zit6 program teljesen rugalmas nap- és idébeallitasi
mintat tartalmaz, mely lehet6vé teszi, hogy a flitést ta-
karékosan hasznalja - példaul beallithatja a munkaidét
vagy alvasi idét, és a flités ugy indul el és éll le, hogy a
rendszer a megfelel6 idében érje el a kivant hémérsék-
letet.

Szell6ztetés érzékelés, mely hirtelen hdmérséklet-csok-
kenés esetén meggatolja a folosleges flitést.

Tavollét beallitds: A normal program litemezésének
felfliggesztése bizonyos idéperiddusra.
Fogyasztasmérd.

Gyors hozzaférés gomb kilonb6z6 funkcidkhoz, pél-
daul a fagyvédelmi és tavolléti funkciokhoz.

Felhasznaléi kézikonyv
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1.1 Biztonsagi utasitasok

Kérjuk, tartsa be a kovetkez6 el6irdsokat:

= Ne fedje le a termosztatot, példaul ne helyezzen elé t6-
r6lkozét vagy hasonlé targyakat! Ez csokkenti a ter-
mosztat érzékeld képességét és akadélyozza a szoba-
hémérséklet megfeleld beallitasat.

= Semmilyen folyadékot ne 6ntson a termosztatbal!

= Semmilyen médon ne nyissa ki, szedje szét vagy ron-
galja meg a termosztatot.

= Ha a termosztatot olyan helyre szereli fel, ahol kisgye-
rekek vannak, hasznaélja a biztonsagi zarat.

= Ne szakitsa meg a termosztét tdpellatasat.

= Atermosztét telepitését kizardlag szakképzett, erre
jogosult személy végezheti el a helyi szabalyozasoknak
megfeleléen.

Felhasznaloi kézikonyv 5
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2 Beallitasok

A termosztat beallitasanak alapjai

Hozzéférés akii- | Kozvetlendl azt az elemet nyomja

16nb6z6 bedllita- | meg a kijelzén, melyhez szeretne

sokhoz hozzaférni.

Az érték ndvelésé- | Nyomja meg a > nyilat (tartsa le-

hez nyomva, hogy gyorsan atlépjen az ér-
tékeken)

Az érték csokken- | Nyomja meg a < nyilat (tartsa le-

téséhez nyomva, hogy gyorsan atlépjen az ér-
tékeken)

Erték meger6sité- | Nyomja meg a kijelz6 jobb felsé sar-
séhez kaban lévé || jelet.

A moédositasok el- | Nyomja meg a kijelzo bal felsé sarka-
vetéséhez ban Iévé vissza nyilat, igy a moédosita-
sok mentése nélkil [ép vissza az el6é-

z6 képernyore.

A normal hémér- | Haszndlja a kijelz6 bal fels6 sarkdban
séklet kijelzéshez | [évé vissza nyilat, mig eléri a f6 meni
valé visszatérés- | kijelz6jét, majd nyomja meg a fé

hez mend kijelz6jének kozepén léve Y]
jelet.

6 Felhasznaléi kézikonyv
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2.1 Homérséklet beallitasa

Amikor a kijelz6 inaktiv, a szoba-
ban mért tényleges hémérsékletet
mutatja:

Amikor aktivélja a kijelz6t, az On &l-
tal beallitott hdmérséklet jelenik
meg:

235

menu A4

Ha a rendszer flit, felfelé mutato
nyilak villognak a h6mérséklet jel-
zésétdl balra:

2230

renu v
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A homérséklet csokkentése vagy novelése

1. Azaktivalashoz érintse meg a PN
termosztét kijelzéjét. Majd
nyomja meg a fel- vagy lefelé
mutato nyilakat a képernyé 2 O 5
jobb oldalan. !

menu \/

2.2 Datum és idé
A datum és id6 beallitasa

1. Azaktivélashoz érintse meg a
termosztat kijelzéjét, majd
nyomja meg a menu (mendi)
jelet.

2. Amend bal alsé sarkdban
nyomja meg a TIME/DATE
(DATUM/IDO) jelet. Majd
nyomja meg az TIME (IDO) je-

TIMER AWAY

A
let. 0.08.1 3
TIME/DATE | SETTINGS

8 Felhasznaloi kézikényv
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3. Nyomja meg az 6ra szamje- € SETTIME
gyeit.

13:37

4.  Nyomja meg a < és > nyilakat
az 6ra beallitdsdhoz. A meg-
erbsitéshez nyomja meg a

jelet. 'I 4:

« HOURS

5. Nyomja meg a perc szamje-
gyeit, és hasznélja a < és >
nyilakat a perc beéllitasahoz.
A megerdésitéshez nyomja 2 9
meg a [ jelet, és nyomja :
meg ismét a [| jelet, hogy
visszatérjen a TIME/DATE
(DATUM/IDO) képernyére.

MINUTES

Felhasznaloi kézikonyv 9
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6. Nyomja meg a DATE (DA- €  TIME/DATE
TUM) gombot.

TIME

DATE

7. Nyomjameg a napot, ahdna- [IPEEEEETIN Y,
pot és az évet, és allitsa be a
datumot a < és > nyilak hasz-
nalataval, majd megerdsités- 30 08 'I ’I
ként nyomja meg a [| jelet. * *
Nyomja meg a [ jelet a SET
DATE (DATUM BEALLITASA)
képernydn.

A normal hémérséklet kijelzéshez valé visszatéréshez
nyomja meg a képernyd bal felsé sarkdban 1évé vissza
nyilat, mig a f6 mentibe ér, majd nyomja meg a [ jelet.

2.3 A hémérséklet csokkentésének peridodusai

A termosztattal lehet6sége van alland6 hémérsékletet tar-
tani, vagy az id6zit6 hasznalataval automatikusan valtani a
komfort/takarék (csokkentett) h6mérsékletek kozott.
Alapértelmezés szerint a termosztatot a kovetkezé komfort
periédusokra allitottak be:

= Hétf6 - Péntek: 6:00 - 8:00 és 16:00 - 22:30.
= Szombat - Vasarnap: 7:00 - 22:45.

10 Felhasznaloi kézikényv
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A termosztat id6zit6jének hasznalataval modosithatja az
elére bedllitott komfort periddusokat, és bedllithatja a ki-
vant komfort és takarék periédusokat. Megjegyzés: A kom-
fort hémérséklet és a takarék hdmérséklet kozotti automa-
tikus atkapcsolashoz aktivalni kell az id6zité funkciot (ON /
BE).

A termosztat el6rejelzési funkcidval rendelkezik. Amennyi-
ben ez a funkcié aktiv (azaz amikor a SETTINGS (BEALLITA-
SOK), majd OPTIONS (OPCIOK) gombok megnyomasa utan
a FORECAST (ELOREJELZES) beallitasa ,ON" (BE), csak az
id6t kell kivalasztania, amikorra szeretné elérni a komfort és
takarék hémérsékleteket. A termosztat ekkor kiszamitja, mi-
kor kell a f(itést elkezdeni ahhoz, hogy a megadott id6 alatt
elérje a meghatarozott hémérsékletet.

A komfort és a takarék periodus beallitasa

1. Azaktivalashoz érintse meg a
termosztat kijelzéjét, majd
nyomja meg a menu (menti)
jelet.

20

menu e
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2.

A meni bal felsé sarkaban - .
nyomja meg a TIMER (IDOZI- -/ i)
T0) jelet. Ezutan nyomja meg TIMER AWAY
az ADJUST SCHEDULE )

(UTEMTERV BEALLITASA) jelet.

Nyomja meg a hét napjat, € SELECTDAY
amikor szeretne véltani a -
komfort és takarék periédu- MON | TUE | WED
sok kozott. Napi két komfort THU = FRI | SAT
periddust allithat be (ennek
megfeleléen két takarék pe- SUN i}
riédust allithat be).

Nyomja meg az els6 id6pont  [IPETERSGT =TS
jelzését (06:00 a bemutatott

példanal), igy megadja az elsé
komfort periédus kezdési ide- ESZROCHVORIeER]

Jet v 16:00-22:30

Felhasznaloi kézikényv
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5. Nyomja meg a < és > nyilakat,
hogy beadllitsa a komfort pe-
riédus kezdési idejét. A meg-
erbsitéshez nyomja meg a < 06000 >

jelet.

¢ § START v

6. Adjameg azelsé komfort pe-  [IPEECERIGT oIS
riédus befejezési idépontjat
(08:00 a bemutatott példa-
nal). v 06:00 - 08:00

v 16:00-22:30

7. Nyomja meg a < és > nyilakat a komfort periédus be-

fejezési idépontjanak beallitdsdhoz. A megerésités-
hez nyomja meg a [} jelet.

8. Ismételje meg a4 -7 Iépéseket a masodik komfort pe-

riodus kezdési és befejezési idejének megadasihoz,

amennyiben szeretné beallitani azt. Ha nem szeretné,
a deaktivalashoz nyomja meg a masodik komfort pe-

riodus melletti pipat.

Megjegyzés: A meghatarozott komfort peridduson kivl
esé idészakok automatikusan a takarék periédushoz fog-
nak tartozni.

Felhasznaloi kézikonyv
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9. A megerésitéshez nyomja meg
a jelet~ Schedule periods
Ekkor megjelenik egy kijelz6, changed. Copy to
mely lehetévé teszi, hogy a hét other days?
egyéb napjaira dtmasolja a
komfort periddus bedllitasait.

10. Kattintson a NO (NEM) lehets-  PRIESIIE oA 2
ségre, ha a komfort periddus
beallitast csak a hét kivélasztott
napjan szeretné alkalmazni,
vagy kattintson a YES (IGEN)
jelre, igy atlép arra a képernyé-
re, ahol kivalaszthatja a rele-
vans napokat. Majd nyomja
meg a [ jelet, hogy atmésolja
a komfort periédust ezekre a
napokra.

11. Ismételje meg a 3 - 7 1épéseket, hogy meghatarozza
a hét tovabbi napjain hasznalt komfort periédusokat.

A normal hémérséklet kijelzéshez valé visszatéréshez
nyomja meg a képernyd bal felsé sarkdban 1évé vissza
nyilat, mig a f6 mentibe ér, majd nyomja meg a f jelet.

14 Felhasznaléi kézikonyv
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A komfort és a takarék homérsékletek beallitasa

1. Azaktivalashoz érintse meg a PN
termosztat kijelzéjét, majd

nyomja meg a menu (menti)
jelet. 5
!

menu e

2. A menu bal fels6 sarkaban -
nyomja meg a TIMER (IDOZI-

T0) jelet. Majd nyomja meg a TIMER N AWAY

TEMPERATURES (HOMER-
SEKLETEK) jelet.

3. Nyomja meg a COMFORT T
(KOMFORT) jelet, és hasznlja [ SARSANNG
a < és > nyilakat a komforth6-
mérséklet bedllitasahoz. A < 22 O >
megerdsitéshez nyomja meg *
aMjelet.

Felhasznaloi kézikényv 15
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4.  Nyomja meg az ECONOMIC
(TAKAREK) jelet és hasznélja a
< és > nyilakat a takarék hé-
mérséklet beallitdsahoz. A < ‘I 7.0 >
megerdsitéshez nyomja meg
aMjelet.

A normal hémérséklet kijelzéshez valé visszatéréshez
nyomja meg a képernyé bal felsé sarkdban 1évé vissza
nyilat, mig a f6 mentibe ér, majd nyomja meg a [ jelet.

€ ECONOMIC Vv

A meghatarozott komfort periodusok attekintése

1. Azaktivalashoz érintse meg a PN
termosztét kijelz6jét, majd

nyomja meg a menu (menti)
jelet. 5
!

menu e

2. A mend bal felsé sarkdban
nyomja meg a TIMER (IDOZI- )
TO) jelet. Ezutén nyomja meg TIMER AWAY
az ADJUST SCHEDULE 14
(UTEMTERV BEALLITASA) jelet.

16 Felhasznaloi kézikényv



DEVireg™ Touch DEVI/I/

3. Nyomja meg az informécié € SELECTDAY
ikont a SELECT DAY (NAP K- -
VALASZTASA) képernyd jobb [
alsé sarkaban. THU FRI SAT

SUN [ )

Ezutdn megjelenik a meghataro-
zott komfort periddusok grafikus
attekintése heti formaban.

<« © OVERVIEW
MON | AT

A normal hémérséklet kijelzéshez valé visszatéréshez
nyomja meg a képernyd bal felsé sarkdban 1évé vissza
nyilat, mig a f6 mentibe ér, majd nyomja meg a g jelet.

Az id6zit6 be-, vagy kikapcsolasa

Kapcsolja ki az id6zit6t, ha dtmenetileg fellil szeretné biralni
az id6zité mod komfort flitését.

Amikor kikapcsolja az id6zit6t, egy kéz jel By l1athato a ter-
mosztat kijelzéjének felsé részén (ez azt jelzi, hogy manuadli-
san végezte el a hémérséklet bedllitasat).

Felhasznaloi kézikonyv 17
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1. Nyomja meg a termosztat ol-
dalan 1évé gombot.

o
Vi

2. Nyomja meg az ENABLE TI-
MER (IDOZITO AKTIVALASA)
jelet az id6zitd funkcio bekap-  [JUENTZNS
csolasahoz, vagy a DISABLE
TIMER (IDOZITO LETILTASA)
jelet a kikapcsolasahoz. () POWEROFF

D ENABLE TIMER

% FROST PROTECTION

24 Tavollét

A normal homérséklet beallitasok felfliiggesztése egy
vagy tobb napra

A rendszer napi 24 éraban fenntartja a kivalasztott hémér-
sékletet a kivalasztott napokig. Ha ezek a napok eltelnek, a
normal hémérséklet beallitasok fognak aktivalédni.

18 Felhasznaloi kézikényv
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1. Azaktivalashoz érintse meg a
termosztét kijelzéjét, majd

nyomja meg a menu (menti)
jelet. 5
!

menu e

2. Amend jobb felsé sarkdban - Py
nyomja meg az AWAY (TA- -/ i)
VOLLET) jelet. Majd nyomja TIMER AWAY
meg a PERIOD (PERIODUS) je- ; ) B
let. ) _7 ' ¢

3. Nyomja meg a kezdési datu-
mot, és hasznalja a < és > nyi-
lakat a ddtum beadllitasdhoz. A
megerdsitéshez nyomja meg
aMjelet.

Ahhoz, hogy gyorsan athalad-
jon a datumokon, tartsa le-
nyomva a megfelel6 < vagy >
nyilat.

4. Nyomja meg a befejezé ddtumot és hasznalja a < és
> nyilakat a ddtum beallitdsdhoz. A megerdsitéshez
nyomja meg kétszer a [} gombot.

Felhasznaloi kézikényv 19
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5.

Nyomja meg az AWAY TEMP.
(TAVOLLETI HOM.) jelet, és
haszndlja a < és > nyilakat a
tavolléti hémérséklet beallita- < ’I 5 O >
sahoz. A megerésitéshez *
nyomja meg a [|g jelet.

Ellendrizze, hogy aktivélta a

tavolléti izemmoddot. Ha ¢ R |
nem, nyomja meg a AWAY

(TAVOLLET) jelet, majd az ON

(BE) jelet. A megerdsitéshez

nyomja meg a [|g jelet.

€ AWAYTEMP. Vv

A meghatérozott kezdési id6pont-
ban egy bérond jel jelenik meg a
kijelzén.

20
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A tavolléti funkcio deaktivalasa

Ha a vartnal kordbban tér vissza, kikapcsolhatja a tavolléti
lizemmadot.

1. Azaktivalashoz érintse meg a
termosztét kijelz6jét. Majd
nyomja meg a bal alsé sarok-
ban lévé off (ki) gombot.

2.5 Minimum padléhémérséklet
A minimum padléhémérséklet beallitasa

Megjegyzés: Ez a funkcio csak akkor aktivélhatd, ha szobai
érzékeld és padloérzékeld van hasznélatban.

1. Azaktivalashoz érintse meg a
termosztat kijelzéjét, majd
nyomja meg a menu (menti)
jelet.

menu
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2. Amend jobb alsé sarkdban
nyomja meg a Settings (Bedl-
litdsok) jelet. Majd nyomja TIMER AWAY
meg az OPTIONS (OPCIOK) o
jelet.

TIME/DATE  SETTINGS

3. Hasznalja a képerny6 jobb ol-  IPEEEYNETNe e
dalédn 1évé nyilakat, navigaljon
aMIN.FLOORTEMP. (MIN.  [ACUEe
PADLOHOM) pontra, maJd TEMPERATURE
nyomja meg a kivalasztashoz.
Majd nyomja meg a MIN.
FLOOR (MIN. PADLO) és ON
(BE) jeleket. A megerdsitéshez
nyomja meg a [|g jelet.

4.  Nyomja meg a TEMPERATU- -
RE (HOMERSEKLET) jelet. Ezu- [ MAAMISc
tan haszndlja a < és > nyilakat
a minimum padléhémérsék- < 23 O >
let kivéalasztasahoz. A megeré- :
sitéshez nyomja meg a [| je-
let.

A normal hémérséklet kijelzéshez valé visszatéréshez
nyomja meg a képernyd bal felsé sarkdban 1évé vissza
nyilat, mig a f6 mentiibe ér, majd nyomja meg a f jelet.

22 Felhasznaloi kézikényv
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A padlohémérséklet most a meghatarozott minimum érték
felett marad.

2.6 A homérséklet alapbeallitasainak visszaallita-
sa

A homérséklet alapbeallitasok visszaallitasanak maédja

20

menu N

1. Azaktivélashoz érintse meg a
termosztat kijelzéjét, majd
nyomja meg a menu (mendi)
jelet.

2. Amend jobb alsé sarkdban
nyomja meg a Settings (Beal-
litasok) jelet. Majd nyomja TIMER AWAY
meg az OPTIONS (OPCIOK) o
jelet.

TIME/DATE ~ SETTINGS

Felhasznaloi kézikényv 23
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3. Hasznalja a képernyd jobb ol-
dalan lévé nyilakat, navigaljon R dlEll
a RESTORE TEMP. (HOM. VIS- temperature
SZAALLITASA) pontra, majd settings?
nyomja meg a kivalasztashoz.
A megerdsitéshez nyomja
meg a [ jelet.

A normal hémérséklet kijelzéshez valé visszatéréshez

nyomja meg a képernyd bal felsé sarkdban 1évé vissza

nyilat, mig a fé6 mentibe ér, majd nyomja meg a g jelet.

4

2.7 Biztonsagi zar

A biztonsagi zarral lezarhatja a képernyét, igy megel6zheti
a termosztat bedllitdsainak nem kivant médositasait.

A képernyo lezarasa

1. Az aktivaldshoz érintse meg a N\
termosztat kijelzéjét, majd

nyomja meg a menu (menti)
jelet. 5
!

menu A
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2. A mend jobb alsé sarkdban « 5 SETTINGS
nyomja meg a Settings (Beal-
litdsok) jelet. Majd nyomja
meg az OPTIONS (OPCIOK) je- OPTIONS
let.

INFO

INSTALLATION

3. Nyomja meg a SAFETY LOCK
(BIZTONSAGI ZAR) jelet. Majd [ DEALANG
nyomja meg az ON (BE) jelet. A
megerdsitéshez nyomja meg a OFF
Mjelet.

igy a kijelz6 megnyomasakor egy
lakat jelzés jelenik meg.

&

Felhasznaloi kézikényv 25
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A képerny6 zarolasanak feloldasa

1. Nyomja meg a termosztat ol-
dalén l1évé gombot.

2. Nyomja meg a [fjelet a képer-
ny6 zarolasanak feloldasahoz.

Safety lock enabled.
Unlock?

v
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2.8 Fagyvédelem

A fagyvédelmi opcié segitségével bizonyos minimalis h6-
mérsékleti szintet tarthat fenn, igy biztosithatja a fagy elleni
védelmet (alapértelmezett esetben 5 °C)

A fagyvédelem aktivalasa

1. Nyomja meg a termosztat ol-
dalan 1évé gombot.

2. Nyomja meg a FROST PRO-
TECTION (FAGYVEDELEM)
gombot. @ AwAY

% FROST PROTECTION

D ENABLE TIMER

() POWER OFF

Felhasznaloi kézikényv 27
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Ekkor fagyvédelem jele lathato a
kijelzdn.

A fagyvédelem kikapcsolasa

1. Azaktivalashoz érintse meg a
termosztat kijelzéjét. Majd
nyomja meg a bal alsé sarok-
ban 1év6 off (ki) gombot.

Hogyan allithato be a fagyvédelmi hémérséklet

1. Azaktivalashoz érintse meg a
termosztat kijelzéjét, majd
nyomja meg a menu (mendi)
jelet.

205

menu N
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2. Amend jobb alsé sarkdban
nyomja meg a SETTINGS (BE-
ALLITASOK) jelet. Majd nyom- TIMER AWAY
jameg a INSTALLATION O
(TELEPITES) és MANUAL SE-
TUP (KEZI BEALLITAS) jeleket. RiiiZpryiAESaniNe

3. Hasznédlja a képernyé jobb ol-
dalédn 1évé nyilakat, navigaljon
a FROST TEMP. (FAGYHO-
MERSEKLET) pontra, majd < 5 'O
nyomja meg a kivalasztashoz.
Ezutan haszndlja a < és > nyi-
lakat a fagyvédelmi hémér-
séklet bedllitdsdhoz. A meg-
erdsitéshez nyomja meg a
jelet.

« FROST TEMP,

A normal hémérséklet kijelzéshez valé visszatéréshez
nyomja meg a képernyd bal felsé sarkaban 1évé visz-
sza nyilat, mig a f6 mentibe ér, majd nyomja meg a

Bjelet.
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2.9 Energiafogyasztas

Az energiafogyasztas ellenérzése

1. Azaktivalashoz érintse meg a PN
termosztét kijelzéjét, majd

nyomja meg a menu (menti)
jelet. 5
!

menu N

2. Amenu jobb alsé sarkdban
nyomja meg a Settings (Beal-
litasok) jelet. Majd nyomja TIMER AWAY
meg az Info (Infd) jelet.

TIME/DATE ~ SETTINGS
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3. Nyomja meg a Consumption [ USAGE
(Fogyasztas) jelet. Majd va-
lassza ki a periédust, melynek
energiafogyasztasat szeretné  [EREYYA
megtekinteni: utolsé 7 nap,
utolsé 30 nap vagy teljes fo-  [RIEGS
gyasztds a termosztat telepi-
tése Ota.

7 DAYS

A normal hémérséklet kijelzéshez valé visszatéréshez
nyomja meg a képernyd bal felsé sarkaban 1évé vissza
nyilat, mig a f6 mentibe ér, majd nyomja meg a [ jelet.

2.10 Hattérvilagitas szintje
A hattérvilagitas modositasa

1. Azaktivaldshoz érintse meg a PN
termosztat kijelzéjét, majd

nyomja meg a menu (ment)
jelet. 5
!

menu e
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2.

A menu jobb alsé sarkaban
nyomja meg a SETTINGS (BE-
ALLITASOK) jelet. Majd nyom-
jameg az OPTIONS (OPCIOK)
jelet.

Haszndlja a képernyé jobb ol-
dalédn 1évé nyilakat, navigaljon
a DIM LEVEL (HATTERVILAGI-
TAS) pontra, majd nyomja
meg a kivalasztashoz. Majd
nyomja meg a DIM (TOMPI-
TAS) jelet a hattérvilagitas
csokkentéséhez, vagy az OFF
(KI) jelet a hattérvilagitas ki-
kapcsolasahoz. A megerési-
téshez nyomja meg a [|g jelet.

TIMER AWAY
A

TIME/DATE  SETTINGS

< DIMLEVEL Vv

A normal hémérséklet kijelzéshez valé visszatéréshez
nyomja meg a képernyé bal felsé sarkdban 1évé vissza
nyilat, mig a f6 mentibe ér, majd nyomja meg a [ jelet.

32
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2.1 Nyelv

Nyelv kivalasztasa

1. Azaktivalashoz érintse meg a PN
termosztét kijelzéjét, majd

nyomja meg a menu (menti)
jelet. 5
!

menu N

2. Amenu jobb alsé sarkdban
nyomja meg a Settings (Beal-

litasok) jelet. Majd nyomja TIMER N AWAY
meg az OPTIONS (OPCIOK)
jelet.
TIME/DATE ~ SETTINGS
3. Aképernyé jobb oldalan lév6 LANGUAGE v/

nyilakkal valassza ki az alkal-
mazni kivant nyelvet, és jel6l-
je ki. Majd nyomja meg a jobb
felsé sarokban lévé | jelet a
megerdsitéshez. Eesti keel

A

v/ English

Espanol

A normal hémérséklet kijelzéshez valé visszatéréshez
nyomja meg a képernyd bal felsé sarkdban 1évé vissza
nyilat, mig a f6 mentibe ér, majd nyomja meg a [ jelet.
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2.12 A termosztat be- vagy kikapcsolasa
A termosztat kikapcsolasa

1. Nyomja meg a termosztat ol-
dalan 1évé gombot.

2. Nyomja meg a POWER OFF

) D ENABLE TIMER
(KIKAPCSOLAS) gombot.

D AwAy

% FROST PROTECTION

() POWER OFF

Ekkor bekapcsol6 jel Iathato a kijel-
zén.
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A termosztat bekapcsolasa

1. Azaktivalashoz érintse meg a
termosztét kijelzéjét. Majd
nyomja meg az on (be) gom-

bot a bal alsé sarokban.

3 Hibaiizenetek
Hibaiizenet Probléma Megoldas
+ ALARM Atermosztat | Egy ideig hagyja hilnia
A tulflitott és ki- | termosztatot. Majd kap-
i kapcsolt. csolja ki és be a termosz-
i tatot. Ha a hiba tovabbra
is fennall, Iépjen kapcso-
latba az illetékes szerel6-
vel.
+  ALARM A padléérzé- | Ha a hiba tovabbrais

kel zarlatos.

fennall, 1épjen kapcsolat-
ba azilletékes szerelével.

A padldérzé-
kel6 kikotve.

Ha a hiba tovébbra is
fennall, 1épjen kapcsolat-
ba azilletékes szerelével.

Felhasznaloi kézikényv
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4 A termosztat eliilso részének eltavolitasa

Festés, tapétazas vagy egyéb munkak elvégzése el6tt lesze-
relheti a termosztat eliilsé részét az alaprol.

Fontos: NE nyomja meg a kijelz6 arnyékolast, ha eltavolitja
az ellilsé részt vagy ha visszakattintja azt a helyére.

Ujjat nyomja az eliilsé rész oldala ald, és hiizza maga felé:

A termosztat Ujratelepitéséhez kattintsa vissza a helyére.

5 Garancia
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6 Hulladékként torténo artalmatlanitasra
vonatkozo utasitasok
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Danfoss A/S

Electric Heating Systems
Ulvehavevej 61

7100 Vejle

Denmark

Phone: +45 7488 8500
Fax: +45 7488 8501
E-mail: EH@DEVI.com
www.DEVI.com

Danf vallal jban 16y estleges tévedésért, hibdért. Danfoss fenntartja magdnak a
jogot, hog nelkil amar feltéve, hog,
amé elf modositasa nélkil. Az ebb képezik.

DEVI és 2 DEVI logo a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.

VUGDB247 Produced by Danfoss © 07/2012



	DEVIreg™ Touch
	Tartalomjegyzék
	1 Bevezető
	1.1 Biztonsági utasítások

	2 Beállítások
	2.1 Hőmérséklet beállítása
	2.2 Dátum és idő
	2.3 A hőmérséklet csökkentésének periódusai
	2.4 Távollét
	2.5 Minimum padlóhőmérséklet
	2.6 A hőmérséklet alapbeállításainak visszaállítása
	2.7 Biztonsági zár
	2.8 Fagyvédelem
	2.9 Energiafogyasztás
	2.10 Háttérvilágítás szintje
	2.11 Nyelv
	2.12 A termosztát be- vagy kikapcsolása

	3 Hibaüzenetek
	4 A termosztát elülső részének eltávolítása
	5 Garancia
	6 Hulladékként történő ártalmatlanításra vonatkozó utasítások


