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1 Fonksiyonel Genel Bakis

Semboller | Fonksiyon agiklamasi Semboller | Fonksiyon agiklamasi

Disarida mod

) | odasicakigr

Zemin sicakhig Cocuk guvenlik kilidi

E’E’Z; Sicaklik gostergesi Glic ACMA/KAPATMA
l -
SET Ayarlanan sicaklik Zamanlayici ve progra
min ¢alismasi

Mod degisikligi/zemin sic.
kontrol et/cocuk gtivenlik
kilidi/parametre ayarlari

= QG B

SSS Yerden isitma - Etkin

@ Donma korunmasi

~ Etkin <> Yukari/asagi segiciler

2 Giic ACMA/KAPATMA

d) ‘e basarak termostati ACIN veya KAPATIN.

3 istenilen Sicakhiga ayarlayin

istenilen sicaklik degerini degistirmek icin herhangi bir zaman < ya da > a basin. SET (AYARLA) ekranda gériindir.
« <or>dugmelerini birakirken ekran gercek sicakligi gosterir.
Ayarlama adimi 0,5° C'dir.

4 Disarida Modu Secin

Uzakta modunu etkinlestirmek icin M e basin ve [ﬁ] ekranda goriinecektir.
+ <veya>abasin. SET (AYARLA) goriiniir; uzak modu ayar noktasini ayarlayin.
Uzakta modundan ¢ikmak icin tekrar M diigmesine basin.

5 Zamanlayicryi Ayarlayin (Sadece WT-P ve WT-PR degiskenleri icin)

Basin (§; hh yanip soner. Saat ayarlamak igin < veya > a basin.

+ Tekrar (B'ye basin; mm yanip séner. Dakikayi ayarlamak icin < veya > a basin.
Tekrar (D'ye basin; week (hafta) yanip séner. Haftayi ayarlamak icin < veya > a basin.

« Tum ayarlamalari tamamlayin. Cikmak icin herhangi diger bir diigmeye basin (calismadigi zaman 6 saniye
sonra otomatik cikis).

6 Gelismis Programlanabilir Zamanlayici (Sadece WT-P ve WT-PR degiskenleri icin)

Standart oda konfor sicakhgi gerekli degilse Gelismis Programlanabilir Zamanlayici modu, otomatik konfor
sicakhigi igin bir zamanlayici kontrolli program ayari, ve bir enerji tasarrufu diistk aksilik sicakligi saglar.

Danfoss Floor Heating Hvdronics



Kullanim Kilavuzu

BasicPlus? Oda Termostatlari Zemin Isitmasi

Fonksiyon, 2 programdan olusmaktadir:
P1:5 giinde 4 olay (Pzt. Sali Cars. Pers. Cuma)

P2:2 giinde 4 olay (Cmt. Paz.)

P1: Mo'yu goriintiilemek icin (B'ye basin. Sa. Car. Pe. Cu.

P1,Olay 1:

1. Istenilen baglama zamanini se¢mek icin < ya da >
kullanin.

2. Ayarlamay kabul etmek icin (B'e basin.

3. istenilen sicakligi secmek icin < ya da > kullanin.

4. Ayarlamayi kabul etmek icin (§'e basin.

P1, Olay 2-4:
Olay 2-4'li programlamak icin Olay 1 prosediiriinti
tekrarlayin.

P2: Ct. Pz. artik ekranda gosterilmektedir.

P2, Olay 1:

1. Istenilen baglama zamanini se¢mek icin < ya da >
kullanin.

2. Ayarlamay kabul etmek icin (B'e basin.

3. istenilen sicakligi secmek icin < ya da > kullanin.

4. Ayarlamayi kabul etmek icin (§'e basin.

P2, Olay 2-4:
Olay 2-4'li programlamak icin Olay 1 prosediiriint
tekrarlayin.

Termostat, simdiki zamana ve giine dayanan 4-olay programina devam edecektir.

istenilen oda sicakhgini gecici olarak ayarlamak ve degistirmek icin:

1. Istenilen sicaklik degerini degistirmek icin herhangi bir zaman < ya da > a basin. SET (AYARLA) ekranda gériindir.

2. <or>digmelerini birakirken, ekran gercek sicaklik gésterimine dénecektir. Bu sicaklik degisikligi sadece
gegcici bir siire icindir ve yalnizca bir sonraki programlanan ayarlamaya kadar korunur.

Varsayilan program, misteri kendi programlarini kurmamigsa zamanlayici kontrolii saglar. Varsayilan program

asagidaki gibidir:

. Olay 1 Olay 2 Olay 3 Olay 4
Hafta ici/
Hafta sonu Baslama Sic Baslama Sic Baslama Sic Baslama Sic
zamani : zamani : zamanl : zamanl :
Hafta ici, ) 20°C ) 15°C ) 20°C ) 15°C
Pzt-Cumn. 630 | pzecp | B30 | segge | 1630 regye | 2230 1 gegys
Hafta sonu, . 20°C . 20°C . 21°C . 15°C
Crmt. -Paz. 7301 pzege | 930 | e | 1630 | pgegyx | 2E30 | (osepx
* Zemin sicakligi kontrol modu.
7 Zemin Sicakhigini kontrol edin

« M dugmesine basin ve tutun. 6 saniye icinde < digmesine basin.
. lyanlp soner ve mevcut zemin sicakhgi goriintulenir. Tekrar calistirin, daha sonra ¢ikin (calismadiginda 6

saniye sonra otomatik cikis).

8 Cocuk Giivenlik Kilidi

« Mdigmesine basin ve tutun. Tum diigmeleri kilitlemek icin 6 saniye icinde > diigmesine basin.

« Cocuk guivenlik kilidinden ¢ikmak icin tekrar calistirin.

9 Ayar Kontrol Parametreleri

Parametre ayarlama modunu girmek icin 6 saniye kadar M diigmesine basin. rametre se¢imi icin M diigmesine
basin ve < or > araciligiyla parametre araligini ayarlayin. Tim ayarlamalari tamamlayin.
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WT-P/PR'den ¢ikmak icin bu islemi gerceklestirecek (B diigmesine basin (calismadigi zaman 30 saniye sonra
otomatik ¢ikis).
WT-D/DR’den cikmak icin otomatik cikisi bekleyin (30 saniye). Ust rakamlar parametre numarasini gésterir.

Rakamlar ayar degerini asagidaki gibi gosterir:

. Fabrika ayarlari
No. Parametre ayarlari Ayar araligi
WT-D/DR | WT-P/PR
01: Kilavuz
POT | Galisma modu 02: Gelismis Programlanabilir Zamanlayici NA 02
01: Sadece oda sic.
P02 | Sicaklik kontrol modu 02: Oda ve zemin sic. 01 01
03: Sadece zemin sic.
P03 | Yuksek oda sic. siniri 5-35° C (sadece P02'deki 01 ve 02 icindir) 30°C 30°C
P04 | Dusuk oda sic. sinir 5-35° C (sadece P02'deki 01 ve 02 icindir) 5°C 5°C
. 01: Yuiksek sic. sinirlamasi:
P05 | Zemin sic. sinirlama modu 02: Dusuk sic. sinirlamasi (yalnizca P02'deki 02 igindir) o1 ol
pog | Zeminsic.sinirlamaayar | 5 45 ¢ (sadece PO2deki 02 icindir) 35°C 35°C
noktasi
P07 | Yuksek zemin sic. siniri 20-45 °C (sadece P02'deki 03 icindir) 35°C 35°C
P08 | Dustik zemin sic. limiti 20-45° C (sadece P02'deki 03 icindir) 20°C 20°C
P09 | Donma korumasi 01: Etkin; 02: Devre disi 01 01
P10 Donma korumasi ayar 5.17°C 50C 50C
noktasi
P11 | Zamanlayici ekran secenegdi | 01: 24 sa; 02: 12 sa; NA 01
Kapatma sirasinda oda sic. | 01: Mevcut sic. goriintlisti yok
P12 .. . L 01 01
ekran secenegi 02: Su anki sicakligi goruntiile

P03 ila P08 iliskili sicaklik kontrol modunda gériinmektedir.

10 Hata Mesajlan
E1 oda sensorl arizasi
E2 zemin sensorl arizasi
EE EEPROM arizasi
Lo 0° C'nin altindaki sicaklik
Hi 50° C'nin tGzerindeki sicaklhk

Tim durumlarda réle ¢ikiglarinin tamama kapatilacaktir.

Danfoss, olasi yazim hatalari sonucu olusabilecek durumlarda sorumluluk kabul etmez. Danfoss 6nceden bildirmeksizin triinlerinde degisiklik yapma hakkina sahiptir.
Bu katalogun tiim yayin haklari Danfoss'a aittir. Bu belgelerin icerigindeki tiim ticari markalar asagidaki sirketlerin milkiyetindedir. Danfoss ve Danfoss simgesi, Danfoss
A/S'nin ticari markalaridir. Tim haklan saklidir.




