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4GWP
erreichbar mit

einem kräftigen und effi  zienten 
Verdichter, entwickelt für Solar - 
Anwendungen mit einem großen 
Spannungsbereich von 10-45 V DC.

Beteiligen Sie sich an der Solar-Debatte
Solarmodul-betriebene Verdichter
sind ein gutes Argument
BD35K / BD35F

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE



BD35F und BD35K – Kühlen mit erneuerbarer Energie

Technische Daten

Allgemein (Bestellnummern) BD35F (R134a) BD35K (R600a)

Verdichter (ohne Elektronik) 101Z0200 101Z0211

Elektronikeinheit 101N0400

Anwendung

Anwendungsbereich LBP/MBP

Verdampfungstemperatur °C -30 bis 0

Spannungsbereich V DC 10 - 45

Leistungsdaten (EN12900/CECOMAF • 12V DC • 3500 min-1 • statische Kühlung

Verdampfungstemperatur °C -25 -5 -25 -5

Kälteleistung W 35,9 122 36,0 106

Leistungsaufnahme W 42,8 78,5 42,7 69,7

Stromaufnahme A 3,60 6,50 3,56 5,81

Kälteleistungszahl (COP) W/W 0,84 1,55 0,84 1,52

Abmessungen

Höhe mm A 137

B 135

B1 128

B2 73

Ansaugstutzen Position/Ø i mm | Winkel C 6,2 | 41,5°

Material | Verschluss Stahl verkupfert | Alu-Kappe

Prozessstutzen Position/Ø i mm | Winkel D 6,2 | 45°

Material | Verschluss Stahl verkupfert | Alu-Kappe

Druckstutzen Position/Ø i mm | Winkel E 5,0 | 21°

Material | Verschluss Stahl verkupfert | Alu-Kappe

Stutzentoleranz Ø i mm ±0,09, bei 5,0 +0,12/+0,20

DEHC.PN.100.B2.03 / 520N1084

Mit dem BD-Solar-Verdichter bietet Danfoss eine Kälte-
technik-Lösung für Orte ohne oder mit unzuverlässiger 
Stromversorgung. Da der benötigte Strom zum Starten 
sehr gering ist, werden keine Batterien benötigt, sondern 
stattdessen Kühlakkus als Kältespeicher verwendet.

Die Energie der Sonne wird in Kühlakkus gespeichert. 
Nachts und in Zeiten ohne ausreichend starkes Sonnenlicht 
sorgen die Kühlakkus für die gewünschten Temperaturen 
im Kühlfach.

Der BD Solar Verdichter eröffnet eine Vielzahl von 
Anwendungsmöglichkeiten für Hersteller in den schnell 
wachsenden Bereichen der mobilen Kältetechnik, wie zum 
Beispiel Medikamententransport, Lebensmittellagerung 
unter schwierigen Bedingungen ohne Stromversorgung, 
Speiseeisstände in Hotelanlagen, freistehende 
Flaschenkühler, Kühlschränke auf Booten usw.

Sein großer Spannungsbereich (10-45 V Gleichstrom) 
macht den BD besonders geeignet für photovoltaische 
Stromversorgung.

Zum Anlass einer UN-Versammlung in Johannisburg 
lieferte Danfoss Household Compressors einen Verdichter 
für einen solarbetriebenen Kühlschrank, der den hohen 
Anforderungen der UNESCO (Lagerung über 5 Tage ohne 
Stromversorgung) entsprach.
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