Adatlap

RAE tipusu termosztatikus érzékelok
KLAPP csatlakozéval

Alkalmazas

EN 215

Rendelés és
miiszaki adatok

RAE 5054

A RAE tipusu termosztatikus érzékel6k keskeny

aranyossagi savval rendelkezd, segédenergia

nélkili aranyos szabalyozok.

A sorozat elemei:

- RAE 5054 termofej beépitett hémérséklet
érzékelovel,

- RAE 5056 termofej tavérzékelbvel,

A sorozat valamennyi eleme fagyvédelem
bedllitasi lehetéseggel rendelkezik, tovabba
bedllitasi tartomdanya korlatozhato, régzithetd.
Az érzékelofej felszerelése egyszer(i: a KLAPP
csatlakozassal elegendd, ha a fejet egy erételjes
nyomassal felpattintjuk a szeleptestre. A fej
feltitkozésekor a KLAPP csatlakozé automatikusan
zar és az érzékeldt szilardan rogziti a helyén.

Az érzékeldfej biztosithatd az illetéktelen
leszerelés ellen. Ehhez a lopas elleni védelmet

Besorolas EN 215 szabvany szerint.

RAE 5056

nyujté nyelvet egy ujjal be kell tolni és a fej maris
nem eltavolithato.

A tavérzékelbvel ellatott termosztatikus fej
érzékeldjének burkolataban 2 m hosszu kapillaris
cs6 talalhato. Az érzékeld felszerelésekor csak a
szlikséges hosszt kell kihtuzni, a felesleges
kapillaris csé a burkolat alatt felcsévélve és igy
lathatatlan marad.

Az érzékeldfejek az RA sorozatba tartozé
valamennyi szeleptesthez, ezenkiviil a Danfoss
beépitett szelepes flit6testekhez adapter nélkiil
illesztheték. Az érzékelSk szine fehér (RAL 9010
szerint).

Az RA szeleptestekkel 6sszeépitett érzékel6k
muszaki adatai megfelelnek az EN 215-1 szamu
Eurépa Szabvany kovetelményeinek.

Valamennyi Danfoss radiator termosztat a BSI
(British Standards Institution) altal vizsgalt és ISO
9000, ISO14001 tanusitvanyokkal minésitett

027 gyarakban készl.
Tipus Kivitel Homersclekle1t)- Rendelési szam
tartomany
RAE 5054 Beépitett érzékel6 828 °C 013G5054
RAE 5056 0-2 m hosszu tavérzékeld 2 013G5056

) Xp =2 K ardnyossdgi sdv esetén (a szelep 2 K helyiséghémérséklet-ndvekedés esetén teljesen lezdr).
2 Tdvérzékelbs kivitelnél szdllitdskor a teljes kapilldris cs6 az érzékelGben felcsévélt helyzetben van. Szereléskor a kivdnt

hosszat ki kell huzni.
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Tartozékok

Az érzékel6 miikodési

elve

A hémérséklettartomany

Tartozékok

Rendelési szam

Kézikerék valamennyi RA szelephez (Ap max = 0,6 bar)

013G5002

Az érzékeléfejben lévé, folyadékkal toltott cs6-
membrant kozvetlendil a helyiséghémérséklet
vezérli. Csokkend helyiséghémérsékletnél a
termosztatikus fejben 1évé hullamos csémemb-
ran 0sszehlzodik és nyitja a szelepet. Emiatt a
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A két beépitett korlatozd gomb segitségével a

flitétest héleadasa, a nagyobb flitéviz térfogata-
ram kovetkeztében, a kivant mértékben megné.
Novekvé helyiséghtiimérsékletnél a cstimembrén
kitagul és zérja a szelepet, ezzel fojtja a flitStestbe
juto flitdviz-térfogataramot.
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KLAPP csatlakozé
Csémembrdn
Erzékel6hdz
Bedllitdsjel
Korldtozé gomb
Nyitdrugd
Erzékel
Rugétdnyér
Megvezetés
Kapilldris cs6
Tdvérzékel6 aljzat
Tdvérzékel6 hdz

Példa: legyen a 3-as allas a maximalis beallitas.

korlatozasa beallithaté hémérséklet-tartomany tetszélegesen  Ehhez
fellilrél és alulrdl egyszertien korldtozhato. - az érzékel6 kézikerekét forgassa teljesen balra,
- a jobb oldali korldtoz6 gombot lenyomva tartva
a kereket forgassa a 3-as allasra,
- engedje fel a korlatozé gombot.
2 VDTTM447 © Danfoss 08/2014
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A homérséklet beallitasa

Az érzékelo felszerelése

Lopas elleni védelem

Az érzékel6fejen lathatd jelekhez tartozéd
helyiséghémérsékletek - Xp = 2 K ardnyossagi sav
mellett - a fent megadott hémérsékletskala Xp=0K

szerint allithatok be. —dx

Xp = 2K
A hémérséklet-értékek csak tdjékoztato jelle-
gliek, mivel a kivant helyiségh6mérsékletet a
beépitési feltételek is befolydsolhatjak.

Az érzékeléfej felszerelése a szeleptestre rendkiviil egy-
szer( és szerszam nélkil elvégezhetd: az érzékeldt a ha-
romszog csucsaval felfelé kell felhelyezni a szeleptestre,
ra kell nyomni és maris kész a szilard kapcsolat.

A beépitett feszitégy(ir(i révén a szelepre nyomott
zarszerkezet 5nmuikodden bekattan. A bekattand
szerkezet gyarilag mikddoképes és szerelésre kész.

Leszerelés utan, az Ujabb szerelést megel6z6en, a
szerkezetet a hatsé gyUri elforgatasaval el kell fesziteni.

Megjegyez!
A szerelési utmutatét a csomagolds tartalmazza.

Az érzékelé felszerelése utdn a lopas ellen védo reteszt
nyomja be

A lopas elleni védelem menetes kulccsal oldhato fel.

A feloldas lépései a kovetkezdk:

1. A kulcsot be kell csavarni a retesz nyilasaba,
2. A reteszt ki kell huzni,

3. A szerszamot ki kell csavarni a reteszbél.

% = Fagyvédelmi bedllitds

10 14 18 22 26 30 °C
I o mm
8 12 16 20 24 28 °C

Helyezze fel az érzékelét és erbteljesen
nyomja a szeleptestre

Ellenérizze, hogy az érzékeld
szildrdan (il-e a helyén

A KLAPP csatlakozét forgassa el a nyilnak
megfelelGen és a termofejet levehetd

Danfoss
13G2414.10
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Danfoss Kft.
H-1139 Budapest
Véci Ut 91

Telefon: (1) 450 2531

Telefax: (1) 450 2539

E-mail: danfoss.hu@danfoss.com
www.danfoss.hu

A Danfoss nem vaéllal felel6sséget a kataldgusokban és mas nyomtatott anyagban 1évé esetleges tévedésért, hibaért. Danfoss fenntartja magénak a jogot, hogy termékeit értesités nélkal
megvaltoztassa. Ez vonatkozik a mar megrendelt termékekre is, feltéve, hogy e valtoztatasok végrehajthatdk a mar elfogadott specifikacié Iényeges moédositasa nélkil.
Az ebben az anyagban taldlhaté védjegyek az érintett véllalatok tulajdonét képezik. A Danfoss és a Danfoss logo a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.
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