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Techninis aprašymas

SonoMeter 30 

Šilumos skaitikliai

Aprašymas

„Danfoss SonoMeter 30“ kompaktiški 
ultragarsiniai energijos skaitikliai yra skirti energijos 
sunaudojimui matuoti šildymo ir aušinimo 
sistemose sąskaitų pateikimo tikslais. Skaitiklių 
rodmenis galima nuskaityti nuotoliniu būdu 
(AMR).

„SonoMeter 30“ energijos skaitikliai sudaryti 
iš ultragarsinių srauto jutiklių, poros Pt500 
temperatūros jutiklių ir skaičiuotuvo su 
integruotomis grandinėmis temperatūrai matuoti 
bei srautui ir energijai apskaičiuoti.

Savybės
• Galimi šie vardiniai srautai qp: 0,6, 1,5, 2,5, 3,5, 

6,0, 10,0, 15,0, 25,0, 40,0 ir 60 m3/val.
• Korpusai su sriegiais (nuo G3/4 iki G2) arba 

flanšinėmis (nuo DN20 iki DN50) jungtimis
• Ultragarsinių energijos skaitiklių, kurių 

dinaminis diapazonas 1:100 (qi:qp), 2 klasės MID 
patvirtinimas

• Pasirinktinai dinaminis diapazonas 1:250, kai 
qp 1,5, 2,5, 6,0, 10 ir 15 m3/h, su 2 klasės MID 
patvirtinimu

• Temperatūros ribos 5–130° C, PN 16 arba 25 bar
• Trumpos perkrovos temperatūra – iki 150° C
• Pasirenkami glikolio mišiniai iki DN50 imtinai 

(MID nesertifikuoti)
• IP65 apsaugos klasės skaičiuotuvas įtraukiamas 

kaip standartinė įranga
• IP65 apsaugos klasės srauto jutiklis 

yra standartinė įranga (IP67, kai naudojamos 
šildymo ir aušinimo sistemose)

• Vertikalus arba horizontalus montavimas 
grąžinimo arba tiekimo vamzdynuose.

• Baterijos naudojimo laikas – ne mažiau kaip 11 
metų

• Maži slėgio nuostoliai, nejautrus nešvarumams 
(DN15-DN50)

• Vamzdžiams, kurių nominalusis skersmuo yra 
nuo DN65 iki DN100 reikalingos slopinimo 
sekcijos (5 x DN ant srauto jutiklio įėjimo ir 3 × 
DN ant išėjimo)

• Nuotolinis nuskaitymas naudojant „M-Bus“, 
radijo OMS 868 MHz, RS-485 „Modbus“ RTU, 
impulsinę išvestį arba optinę sąsają

• Du standartiniai impulsų įėjimai arba išėjimai 
(pristatomas numatytas impulsų išėjimas gali 
būti keičiamas)
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Techninė specifikacija

Sistemų brėžiniai

Montavimas grąžinimo vamzdyne

Skersmuo DN15 DN20 DN15 DN20 DN20 DN25 DN25 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

Jungties tipas G¾B G1B FL G¾B G1B FL G1B G1B G1B FL G1¼B FL G1¼B FL G2B FL FL FL FL FL

Bendras ilgis, mm 110 190 110 190 130 130 190 260 260 300 270 300 300 360

Srautas:

Vardinis, m3/h 0,6 1,5 2,5 3,5 6 10 15 25 40 60

Maksimalus, m3/h 1,2 3 5 7 12 20 30 50 80 120

Standartinis, min., l/h 6 15 25 35 60 100 150 0,25 0,4 0,6

Slėgio nuostoliai qp, mbar 70 9 171 58 72 198 94 40 100 180 120 200 180 180

Kvs reikšmės (vardiniam srautui) 2,27 6,32 3,63 6,23 5,59 5,62 8,15 17,50 18,97 23,57 43,50 55,9 94,3 141,4

Maks. darbinis slėgis 16 bar / 25 bar

Srauto jutiklio temp. ribos 5–130° C (trumpa perkrova – 150° C)

Srauto jutiklio kabelio ilgis 1,2m, 2,5m ir 5m (pasirinktinai)

Vidutinis Vandens kokybė esant pH 7–9,5

Matavimo ciklai Tūris kas 1 sek., energija, temperatūros jutiklių ir ekrano naujinimas kas 16 sek. 

Temperatūros jutikliai Pt 500 ø 5,2 mm su 2 laidų išvadais

Temp. jutiklio kabelio ilgis 1,5m pasirinktinai 3m, 5m ir 10m kabeliui

Maks. temp. skirtumas (Δθmax) 150 K

Min. temp. skirtumas (Δθmin) 3,0 K

Pradinis temp. skirtumas (Δθ) 0,15 K

Temp. matavimo ribos 0–180° C

Maitinimo įtampa
3,6 V nuolatinės srovės ličio baterija (AA elementas) / maitinimo šaltinis, 24 V kintamoji / pastovioji srovė. 

Maitinimo šaltinis, 230 V kintamoji srovė (su išoriniu 230 V kintamosios srovės transformatoriumi į 24 V kintamąją srovę).

Baterijos naudojimo laikas min. 11 metų (įskaitant AMR ryšius)

Patvirtinimas EN1434 2 klasė

Aplinkosaugos klasė EN1434 C klasė

Aplinkos sąlygų klasė E2 + M1 klasė

Apsaugos klasė Skaičiuotuvas: IP 65; Srauto jutiklis: IP 65 (IP67 – šilumos ir aušinimo matuoklių)

Aplinkos darbinė temp. Skaičiuotuvas: 5–55° C; Srauto jutiklis: nuo –30 iki 55° C

Saugojimo ir transportavimo  
aplinkos temperatūra

5–55° C

Maks. aplinkos drėgmė 93 % sant. drėgmė

Ekranas LCD, 8 skaitmenų

Rodomi vienetai MWh - kWh - GJ - Gcal - °C - m3 - m3/h

Rodomos reikšmės Energija - tūris - srauto greitis - galia - temperatūros  

Srauto kryptis
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Techninis aprašymas „SonoMeter 30“ – energijos matuokliai

Sistemų brėžiniai
(tęsinys)

Montavimas tiekimo vamzdyne

2 matavimo tikslumo klasė
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Optinė sąsaja
Optinė sąsaja integruota į priekinį skaičiuotuvo skydelį. Jis skirtas duomenims nuskaityti naudojant 
„M-bus“ protokolą ir skaitiklio parametrams nustatyti naudojant „SonoMeter 30“ „UserConfig“ 
programinę įrangą ir optinę galvutę OG-1-USB.
Optinė sąsaja suaktyvinama paspaudus valdymo mygtuką ir automatiškai išjungiama praėjus 5 minutėms 
po paskutinio mygtuko paspaudimo arba užbaigus duomenų perdavimą naudojant sąsają.

Laidinė „M-Bus“ sąsaja
Energijos skaitiklyje yra 1 lizdas, skirtas papildomam ryšio moduliui. Vidinis „M-Bus“ modulis užtikrina 
duomenų nuskaitymo galimybę naudojant „M-Bus“ protokolą:
• „M-Bus“ protokolas pagal EN13757-3 standartą
• 2 laidai su poliškumo pakeitimo apsauga
• Elektros izoliacija
• Maksimali įtampa – 50 V nuolatinės srovės
• Imama srovė: vieno „M-Bus“ apkrova (1,5 mA)
• Pirminis arba antrinis adresavimas
• Sparta bodais 2400 bps
• Baterijos naudojimo laikas – min. 11 metų (2 AA elementai)
• Ryšis esant maitinimui iš baterijos yra ribojamas kas 15 min, esant 2400 bodinei spartai arba greitesnei, 

70 metrų naudojant magistralę
• Trumpiausias nuskaitymo intervalas, kai maitinama iš maitinimo šaltinio: be apribojimų (automatiškai 

pagal užsakymą arba rankiniu būdu, jei įtraukta vėliau)

Radijo OMS 868,95 MHz sąsaja
Modulis gali užtikrinti duomenų nuskaitymą naudojant radijo modulį:
• Belaidis „M-Bus“ protokolas pagal EN13757-4 standartą
• Suderinama su OMS (atvira matavimo sistema), atitinka OMS 4.0.2
• T1 režimas (vienakryptis)
• Siuntimo intervalas – kas 90 sekundžių (tinka rankiniam nuskaitymui)

„Modbus“ RS-485 modulis
RS-485 modulis yra „Modbus“ RTU protokolas ir nuosekli sąsaja, skirta ryšiui su išoriniais įrenginiais.

Sparta bodais 1 200, 2 400, 4 800, 9 600 (numatytoji), 38 400, 56 000, 57 600, 115 200 bps

El. maitinimas Nuo poliškumo nepriklausoma el. maitinimo šaltinio jungtis – 60 ir 61 jungtys.
Įtampa – 12–24 V kintamoji / pastovioji srovė.
Maksimalus energijos suvartojimas – 2 W maks. 
Tipinė tiekimo srovė 50 mA.

2 impulsinės įvestys arba 2 impulsinės išvestys (nustatoma naudojant junges)
Skaičiuotuvo plokštėje tarp temperatūros jutiklių ir impulsinės įvesties / išvesties jungčių gnybtų yra 
jungtis J. Sujungus arba atjungus jungties kontaktus, suaktyvinamos impulsinės įvestys arba išvestys.

Pastaba: iš gamyklos pateiktame skaitiklyje yra sukonfigūruotos dvi išvestys.

Pastaba: iš gamyklos pateiktame skaitiklyje yra sukonfigūruotos dvi išvestys.

Impulsinių įvesčių skaičius 2

Matavimo vienetai m3 (51, 52), kWh (52, 53) arba MWh, GJ, GCal

Impulsinė reikšmė programuojama naudojant „SonoMeter 30“ „UserConfig“ programinę įrangą

Min. impulso laikas 100 ms

Impulso tipas IB atitinkantis IB klasę pagal EN 1434-2

Maks. įvesties impulsų dažnis 3 Hz

Maks. įvesties impulsų įtampa 3,6 V

Impulsinės išvestys (numatytosios, jungė neįstatyta)

Impulsinių išvesčių skaičius 2

Matavimo vienetai m3 (51, 52), kWh (52, 53) arba MWh, GJ, GCal, 

Impulsinė reikšmė pagal toliau pateiktą lentelę

Impulso tipas atviras kolektorius, leistina srovė iki 20 mA, įtampa iki 50 V, OB klasė pagal 
EN 1434-2

Maks. išvesties impulsų dažnis 3 Hz

Impulso trukmė 100 ms įprastu režimu, 1,6 ms bandymo režimu

Konstrukcija ir veikimas
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Konstrukcija ir veikimas
(tęsinys)

Duomenų registratorius Duomenų registratorius
Į energijos skaitiklio atmintį įrašomos toliau nurodytos valandinės, dieninės ir mėnesinės parametrų 
reikšmės (galima konfigūruoti naudojant „SonoMeter 30“ „UserConfig“ programinę įrangą):
1 . . . . . . Integruota šildymo energija
2 . . . . . . Integruota aušinimo energija
3 . . . . . . Integruota 1 tarifo energija
4 . . . . . . Integruota 2 tarifo energija
5 . . . . . . Integruotas skysčio tūris
6 . . . . . . 1 impulsinės įvesties integruota impulsinė reikšmė
7 . . . . . . 2 impulsinės įvesties integruota impulsinė reikšmė
8 . . . . . . Maksimali šildymo šiluminės energijos reikšmė ir data 
9 . . . . . . Maksimali aušinimo šiluminės energijos reikšmė ir data
10 . . . . . Maksimali srauto reikšmė ir data
11 . . . . . Maksimali šilumą pernešančio skysčio srauto temperatūros reikšmė ir data
12 . . . . . Maksimali šilumą pernešančio skysčio grąžinimo temperatūros reikšmė ir data
13 . . . . . Minimali šilumą pernešančio skysčio srauto temperatūros reikšmė ir data
14 . . . . . Minimali šilumą pernešančio skysčio grąžinimo temperatūros reikšmė ir data
15 . . . . . Minimali temperatūrų skirtumo reikšmė ir data
16 . . . . . Vidutinė šilumą pernešančio skysčio srauto temperatūros reikšmė
17 . . . . . Vidutinė šilumą pernešančio skysčio grąžinimo temperatūros reikšmė
18 . . . . . Veikimo laikas be šiluminės energijos skaičiavimo klaidos 
19 . . . . . Iš viso klaidų kodų
20 . . . . . Laikas, kai srauto greitis viršija 1,2 qs 
21 . . . . . Laikas, kai srauto greitis mažesnis nei qi

Duomenų registratoriaus talpa
• iki 1 480 val. – valandiniai įrašai
• iki 1 130 dienų – kasdieniniai įrašai
• iki 36 paskutinių mėnesių – mėnesiniai įrašai
• Išmatuotų integruotų parametrų saugojimo laikas, net jei prietaisas atjungtas nuo el. maitinimo šaltinio: 

ne mažiau kaip 15 metų
Visus duomenis iš archyvo galima nuskaityti nuotoliniu būdu. Be to, duomenų registratoriuje esančius 
mėnesinių parametrų įrašus galima peržiūrėti ekrane.

Energijos impulso išvesties reikšmės (V1)

Energijos vienetai kWh arba MWh GJ Gcal

Šiluminės energijos impulso reikšmė 1  kWh/impuls. 0,005 GJ/impuls. 0,001 Gcal/impuls.

El. maitinimas El. maitinimo šaltinis (vienas iš toliau nurodytų, atsižvelgiant į matuoklio konfigūraciją):
• 2 AA elementų baterija (3,6 V pastovioji srovė), 2,4 Ah (Li-SOCl2) ličio baterija, naudojimo laikas – bent 

11 metų
• El. maitinimo šaltinis – nuo 12 V kintamosios srovės iki 36 V kintamosios srovės (50/60 Hz) arba nuo 12 V 

pastoviosios srovės iki 42 V pastoviosios srovės:
- El. maitinimo šaltinio 24 V kintamosios / pastoviosios srovės modulis sumontuotas matuoklio viduje
- Suvartojimas – maks. 20 mA
- Galvaniškai izoliuota vidinė atsarginė baterija, AA elementų dydžio, 3,6 V, 2,4 Ah, ličio baterija (Li-

SOCl2). Kai išorinis el. maitinimo šaltinis išjungtas, baterijos naudojimo laikas – ne trumpesnis kaip 
11 metų (be duomenų nuskaitymo naudojant skaitmeninę sąsają)

• El. maitinimo šaltinis, 230 V kintamoji srovė (+10 % / –30 %) 50 / 60Hz:
- Matuoklyje turi būti vidinis el. maitinimo šaltinio prietaisas ir išorinis transformatorius. Keitimo iš 230 V 

kintamosios srovės į 24 V kintamąją srovę transformatorius naudojamas norint prie el. maitinimo 
šaltinio prijungti matuoklio viduje esantį 24 V kintamosios / pastoviosios srovės modulį

- Suvartojimas – maks. 10 mA

Tūrio impulso išvesties reikšmės (V2)

Vardinis srauto greitis (qp), m3/h 0,6–6 10; 15

Impulso reikšmė, l/impuls. 1  10
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Matmenys,
DN15, DN20 sriegis

Vardinis srautas (qp) m3/h 0,6/1/1,5 1,5/2,5 0,6/1/1,5/2,5

Vardinis skersmuo (DN)

mm

15 20 20

Bendras ilgis (L) 110 130 190

Bendras ilgis su mova (L2) 185 224 284

Skaičiuotuvo ilgis (L1) 117 117 117

Aukštis (H) 14 18 18

Aukštis (H1) 67 67 68

Skaičiuotuvo aukštis (H2) 39 39 39

Skaičiuotuvo aukštis (H3) 44 44 44

Plotis (B) 90 90 90

Skaičiuotuvo plotis (B1) 81 81 81

Matuoklio jungties sriegis (AGZ)
coliai

G¾B G1B G1B

Movos jungties sriegis (AGV) G½B G¾B G¾B

Svoris kg 0,8 0,9 1,0
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Matmenys,
DN25 sriegis

Vardinis srautas (qp) m3/h 3,5/6

Vardinis skersmuo (DN)

mm

25

Bendras ilgis (L) 260

Bendras ilgis su mova (L2) 360

Skaičiuotuvo ilgis (L1) 117

Aukštis (H) 55

Aukštis (H1) 79

Skaičiuotuvo aukštis (H2) 39

Skaičiuotuvo aukštis (H3) 44

Plotis (B) 90

Skaičiuotuvo plotis (B1) 81

Matuoklio jungties sriegis (AGZ)
coliai

G1¼B

Movos jungties sriegis (AGV) G1B

Svoris kg 3,6
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Matmenys,
DN40 sriegis

Vardinis srautas (qp) m3/h 10

Vardinis skersmuo (DN)

mm

40

Bendras ilgis (L) 300

Bendras ilgis su mova (L2) 437

Skaičiuotuvo ilgis (L1) 117

Aukštis (H) 51

Aukštis (H1) 89

Skaičiuotuvo aukštis (H2) 39

Skaičiuotuvo aukštis (H3) 44

Plotis (B) 97

Skaičiuotuvo plotis (B1) 81

Matuoklio jungties sriegis (AGZ)
coliai

G2B

Movos jungties sriegis (AGV) G1½B

Svoris kg 7,2
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Matmenys,
DN20, DN25, DN40, 
DN50 flanšinė jungti

Vardinis srautas (qp) m3/h 0,6/1/1,5/2,5 3,5/6 10 15

Vardinis skersmuo (DN)

mm

20 25 40 50

Bendras ilgis (L) 190 260 300 270

Skaičiuotuvo ilgis (L1) 117 117 117 117

Aukštis (H) 46 58 73 79

Aukštis (H1) 68 78 91 90

Skaičiuotuvo aukštis (H2) 39 39 39 39

Plotis (B) 105 116 150 159

Skaičiuotuvo plotis (B1) 81 81 81 81

Matuoklio jungties flanšinė 
jungtis (DNFL)

20 25 40 50

Svoris kg 2,5 5,6 6,8 8,5
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Matmenys,
DN65, DN80, DN100 DN 65

DN 80

DN 100

Vardinis srautas (qp) m3/h 25 40 60

Vardinis skersmuo (DN)

mm

65 80 100

Bendras ilgis (L) 300 300 360

Skaičiuotuvo ilgis (L1) 117 117 117

Skaičiuotuvo aukštis (H2) 44 44 44

Plotis (B) 165 180 180

Skaičiuotuvo plotis (B1) 90 90 90

Angos 18 18 18

Centrinio vamzdžio skersmuo 145 160 190

Svoris kg 13 15 18
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Užsakymas

Energijos matuoklio 
taikymas

Vardinis srautas, dydis ir jungties tipa Ryšių modulis
Energijos 
vienetas

Montavimas
Temp. 

jutiklių ilgi
Srauto 

kabelio ilgis1)

PN
(bar)

Kodas

Šildymas DN 15 / G¾B / qp 0,6 m³/h / 110 mm sriegis M-Bus kWh Grįžimas 1,5 m 1,2 m 16 bar 187F3001

Šildymas DN 15 / G¾B / qp 0,6 m³/h / 110 mm sriegis OMS 868,95 kWh Grįžimas 1,5 m 1,2 m 16 bar 187F3002

Šildymas arba vėsinimas DN 15 / G¾B / qp 0,6 m³/h / 110 mm sriegis M-Bus kWh Grįžimas 1,5 m 1,2 m 16 bar 187F3008

Šildymas arba vėsinimas DN 15 / G¾B / qp 0,6 m³/h / 110 mm sriegis OMS 868,95 kWh Grįžimas 1,5 m 1,2 m 16 bar 1873009

Šildymas DN 15 / G¾B / qp 1,5 m³/h / 110 mm sriegis M-Bus kWh Grįžimas 1,5 m 1,2 m 16 bar 187F3015

Šildymas DN 15 / G¾B / qp 1,5 m³/h / 110 mm sriegis OMS 868,95 kWh Grįžimas 1,5 m 1,2 m 16 bar 187F3016

Šildymas arba vėsinimas DN 15 / G¾B / qp 1,5 m³/h / 110 mm sriegis M-Bus kWh Grįžimas 1,5 m 1,2 m 16 bar 187F3022

Šildymas arba vėsinimas DN 15 / G¾B / qp 1,5 m³/h / 110 mm sriegis OMS 868,95 kWh Grįžimas 1,5 m 1,2 m 16 bar 187F3023

Šildymas DN 20 / G1B / qp 1,5 m³/h / 130 mm sriegis M-Bus kWh Grįžimas 1,5 m 1,2 m 16 bar 187F3130

Šildymas DN 20 / G1B / qp 1,5 m³/h / 130 mm sriegis OMS 868,95 kWh Grįžimas 1,5 m 1,2 m 16 bar 187F3131

Šildymas arba vėsinimas DN 20 / G1B / qp 1,5 m³/h / 130 mm sriegis M-Bus kWh Grįžimas 1,5 m 1,2 m 16 bar 187F3134

Šildymas arba vėsinimas DN 20 / G1B / qp 1,5 m³/h / 130 mm sriegis OMS 868,95 kWh Grįžimas 1,5 m 1,2 m 16 bar 187F3135

Šildymas DN 20 / G1B / qp 2,5 m³/h / 130 mm sriegis M-Bus kWh Grįžimas 1,5 m 1,2 m 16 bar 187F3029

Šildymas DN 20 / G1B / qp 2,5 m³/h / 130 mm sriegis OMS 868,95 kWh Grįžimas 1,5 m 1,2 m 16 bar 187F3030

Šildymas arba vėsinimas DN 20 / G1B / qp 2,5 m³/h / 130 mm sriegis M-Bus kWh Grįžimas 1,5 m 1,2 m 16 bar 187F3036

Šildymas arba vėsinimas DN 20 / G1B / qp 2,5 m³/h / 130 mm sriegis OMS 868,95 kWh Grįžimas 1,5 m 1,2 m 16 bar 187F3037

Šildymas DN 25 / G1¼B / qp 3,5 m³/h / 260 mm sriegis M-Bus kWh Grįžimas 2,0 m 1,2 m 16 bar 187F3043

Šildymas DN 25 / G1¼B / qp 3,5 m³/h / 260 mm sriegis OMS 868,95 kWh Grįžimas 2,0 m 1,2 m 16 bar 187F3044

Šildymas arba vėsinimas DN 25 / G1¼B / qp 3,5 m³/h / 260 mm sriegis M-Bus kWh Grįžimas 2,0 m 1,2 m 16 bar 187F3050

Šildymas arba vėsinimas DN 25 / G1¼B / qp 3,5 m³/h / 260 mm sriegis OMS 868,95 kWh Grįžimas 2,0 m 1,2 m 16 bar 187F3051

Šildymas DN 25 / G1¼B / qp 6 m³/h / 20 mm sriegis M-Bus kWh Grįžimas 2,0 m 1,2 m 16 bar 187F3057

Šildymas DN 25 / G1¼B / qp 6 m³/h / 260 mm sriegis OMS 868,95 kWh Grįžimas 2,0 m 1,2 m 16 bar 187F3058

Šildymas arba vėsinimas DN 25 / G1¼B / qp 6 m³/h / 260 mm sriegis M-Bus kWh Grįžimas 2,0 m 1,2 m 16 bar 187F3064

Šildymas arba vėsinimas DN 25 / G1¼B / qp 6 m³/h / 260 mm sriegis OMS 868,95 kWh Grįžimas 2,0 m 1,2 m 16 bar 187F3065

Šildymas DN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300 mm sriegis M-Bus kWh Grįžimas 2,0 m 2,5 m 25 bar 187F3071

Šildymas DN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300 mm sriegis OMS 868,95 kWh Grįžimas 2,0 m 2,5 m 25 bar 187F3072

Šildymas arba vėsinimas DN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300 mm sriegis M-Bus kWh Grįžimas 2,0 m 2,5 m 25 bar 187F3078

Šildymas arba vėsinimas DN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300 mm sriegis OMS 868,95 kWh Grįžimas 2,0 m 2,5 m 25 bar 187F3079

Šildymas arba vėsinimas DN40 qp10m³/h G2 300mm M-Bus kWh Grįžimas 2,0 m 2,5 m 25 bar 187F3080

Šildymas DN 40 / qp 10 m³/h / 300 mm flanšinė jungtis M-Bus kWh Grįžimas 2,0 m 2,5 m 25 bar 187F3085

Šildymas DN 40 / qp 10 m³/h / 300 mm flanšinė jungtis OMS 868,95 kWh Grįžimas 2,0 m 2,5 m 25 bar 187F3086

Šildymas arba vėsinimas DN 40 / qp 10 m³/h / 300 mm flanšinė jungtis M-Bus kWh Grįžimas 2,0 m 2,5 m 25 bar 187F3092

Šildymas arba vėsinimas DN 40 / qp 10 m³/h / 300 mm flanšinė jungtis OMS 868,95 kWh Grįžimas 2,0 m 2,5 m 25 bar 187F3093

Šildymas DN 50 / qp 15 m³/h / 270 mm flanšinė jungtis M-Bus kWh Grįžimas 2,0 m 2,5 m 25 bar 187F3099

Šildymas DN 50 / qp 15 m³/h / 270 mm flanšinė jungtis OMS 868,95 kWh Grįžimas 2.0 m 2,5 m 25 bar 187F3100

Šildymas arba vėsinimas DN 50 / qp 15 m³/h / 270 mm flanšinė jungtis M-Bus kWh Grįžimas 2,0 m 2,5 m 25 bar 187F3106

Šildymas arba vėsinimas DN 50 / qp 15 m³/h / 270 mm flanšinė jungtis OMS 868,95 kWh Grįžimas 2,0 m 2,5 m 25 bar 187F3107

Šildymas arba vėsinimas DN50 qp 15m³/h flanšinė jungtis 270mm M-Bus kWh Grįžimas 2,0 m 2,5 m 25 bar 187F3108

Šildymas DN65 qp 25m³/h flanšinė jungtis 300mm modulio nėra MWh Tiekimo 3,0 m 2,5 m PN25 187F3671

Šildymas DN65 qp 25m³/h flanšinė jungtis 300mm modulio nėra MWh Grįžimas 3,0 m 2,5 m PN25 187F3672

Šildymas DN65 qp 25m³/h flanšinė jungtis 300mm Laidinio ryšio M-Bus MWh Tiekimo 3,0 m 2,5 m PN25 187F3673

Šildymas DN65 qp 25m³/h flanšinė jungtis 300mm Laidinio ryšio M-Bus MWh Grįžimas 3,0 m 2,5 m PN25 187F3674

Šildymas DN65 qp 25m³/h flanšinė jungtis 300mm Radijo ryšio OMS 868,95 MWh Tiekimo 3,0 m 2,5 m PN25 187F3675

Šildymas DN65 qp 25m³/h flanšinė jungtis 300mm Radijo ryšio OMS 868,95 MWh Grįžimas 3,0 m 2,5 m PN25 187F3676

Šildymas arba vėsinimas DN65 qp 25m³/h flanšinė jungtis 300mm Laidinio ryšio M-Bus MWh Grįžimas 3,0 m 2,5 m PN25 187F3677

Šildymas arba vėsinimas DN65 qp 25m³/h flanšinė jungtis 300mm Radijo ryšio OMS 868,95 MWh Grįžimas 3,0 m 2,5 m PN25 187F3678

Šildymas arba vėsinimas DN65 qp 25m³/h flanšinė jungtis 300mm M-Bus MWh Grįžimas 3,0 m 2,5 m 25 bar 187F3846

Šildymas DN80 qp 40m³/h flanšinė jungtis 300mm modulio nėra MWh Tiekimo 3,0 m 2,5 m PN25 187F3679

Šildymas DN80 qp 40m³/h flanšinė jungtis 300mm modulio nėra MWh Grįžimas 3,0 m 2,5 m PN25 187F3680

Šildymas DN80 qp 40m³/h flanšinė jungtis 300mm Laidinio ryšio M-Bus MWh Tiekimo 3,0 m 2,5 m PN25 187F3681

Šildymas DN80 qp 40m³/h flanšinė jungtis 300mm Laidinio ryšio M-Bus MWh Grįžimas 3,0 m 2,5 m PN25 187F3682

Šildymas DN80 qp 40m³/h flanšinė jungtis 300mm Radijo ryšio OMS 868,95 MWh Tiekimo 3,0 m 2,5 m PN25 187F3683

Šildymas DN80 qp 40m³/h flanšinė jungtis 300mm Radijo ryšio OMS 868,95 MWh Grįžimas 3,0 m 2,5 m PN25 187F3684

Šildymas arba vėsinimas DN80 qp 40m³/h flanšinė jungtis 300mm Laidinio ryšio M-Bus MWh Grįžimas 3,0 m 2,5 m PN25 187F3685

Šildymas arba vėsinimas DN80 qp 40m³/h flanšinė jungtis 300mm Radijo ryšio OMS 868,95 MWh Grįžimas 3,0 m 2,5 m PN25 187F3686

Šildymas DN100 qp 60m³/h flanšinė jungtis 360mm modulio nėra MWh Tiekimo 3,0 m 2,5 m PN25 187F3687

Šildymas DN100 qp 60m³/h flanšinė jungtis 360mm modulio nėra MWh Grįžimas 3,0 m 2,5 m PN25 187F3688

Šildymas DN100 qp 60m³/h flanšinė jungtis 360mm Laidinio ryšio M-Bus MWh Tiekimo 3,0 m 2,5 m PN25 187F3689

Šildymas DN100 qp 60m³/h flanšinė jungtis 360mm Laidinio ryšio M-Bus MWh Grįžimas 3,0 m 2,5 m PN25 187F3690

Šildymas DN100 qp 60m³/h flanšinė jungtis 360mm Radijo ryšio OMS 868,95 MWh Tiekimo 3,0 m 2,5 m PN25 187F3691

Šildymas DN100 qp 60m³/h flanšinė jungtis 360mm Radijo ryšio OMS 868,95 MWh Grįžimas 3,0 m 2,5 m PN25 187F3692
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Techninis aprašymas „SonoMeter 30“ – energijos matuokliai

Priedai Product Designation Quantity Code no.

Optinė galvutė Optinė galvutė 1 vnt. 187F3112

El. maitinimas Baterija, 3,6 V pastovioji srovė (AA elementas) 1 vnt. 187F3113

El. maitinimas
Maitinimo prietaisas, 230 V kintamoji srovė (išorinis 
modulis)

1 vnt. 187F3114

El. maitinimas Maitinimo prietaisas, 24 V kintamoji srovė 1 vnt. 187F3115

Ryšių modulis „M-Bus“ modulis 1 vnt. 187F3116

Ryšių modulis Radijo OMS 868,95 MHz 1 vnt. 187F3117

Ryšių modulis RS-485 „Modbus“ 1 vnt. 187F3118

Temperatūros jutiklis Pt 500 / f 5,2 mm / 1,5 m kabelis, MID 1 vnt. 187F3125

Temperatūros jutiklis Pt 500 / f 5,2 mm / 2 m kabelis, MID 1 vnt. 187F3126

Temperatūros jutiklis Pt 500 / f 5,2 mm / 3 m kabelis, MID 1 vnt. 187F3127

Jutiklių kišenės Ø 5,2 mm, žalvario, 35 mm ilgio 1 pora 087G6053 

Jutiklių kišenės Ø 5,2 mm, žalvario, 52 mm ilgio 1 pora 087G6054 

Jutiklių kišenės Ø 5,2 mm, žalvario, 85 mm ilgio 1 pora 087G6055 

Jutiklių kišenės Ø 5,2 mm, žalvario, 120 mm ilgio 1 pora 087G6056 

Jutiklių kišenės Ø 5.2 mm, nerūdijantis plienas, 85 mm ilgio 1 pora 087G6057 

Jutiklių kišenės Ø 5.2 mm, nerūdijantis plienas, 120 mm ilgio 1 pora 087G6058 

Galinės detalės jungčių rinkinys
Galinės detalės jungčių rinkinys 
DN15 G3/4”-R1/2” PN25 130°C

 pora 087G6071

Galinės detalės jungčių rinkinys
Galinės detalės jungčių rinkinys 
DN20 G1”-R3/4” PN25 130°C

pora 087G6072

Galinės detalės jungčių rinkinys
Galinės detalės jungčių rinkinys 
DN25 G1 1/4”-R1” PN25 130°C

pora 087G6073

Temperatūros jutiklio adapteris R½ x M10 x 1 1 vnt. 087G6075

Temperatūros jutiklio adapteris R½ x M10 x 1 32 vnt. 087G6076

Plastikinių montavimo detalių rinkinys temperatūros 
jutikliams

Jungtys PN16 95°C 20 vnt. 087G6077

Žalvarinių montavimo detalių rinkinys temperatūros 
jutikliams

Jungtys PN16 130°C 20 vnt. 087G6078

Rutulinis vožtuvas G½” vidinis sriegis, Pt jutiklio jungtis M10 1 vnt. 187F0593

Rutulinis vožtuvas G½” vidinis sriegis, Pt jutiklio jungtis M10 12 vnt. 087H0118

Rutulinis vožtuvas G¾” vidinis sriegis, Pt jutiklio jungtis M10 1 vnt. 187F0592

Rutulinis vožtuvas G¾” vidinis sriegis, Pt jutiklio jungtis M10 12 vnt. 087H0119

Rutulinis vožtuvas G1” vidinis sriegis, Pt jutiklio jungtis M10 1 vnt. 187F0591

Rutulinis vožtuvas G1” vidinis sriegis, Pt jutiklio jungtis M10 12 vnt. 087H0120

Žalvariniai įdėklai, 40 mm, f6.0 pora Jungtys PN25 130°C pora 087G6061

Žalvariniai įdėklai, 85 mm, f6.0 pora Jungtys PN25 130°C pora 087G6062

Žalvariniai įdėklai, 120 mm, f6.0 pora Jungtys PN25 130°C pora 087G6063

Nerūdijančio plieno įdėklai, 85 mm f6.0 pora Jungtys PN25 130°C pora 087G6064

Nerūdijančio plieno įdėklai, 120 mm f6.0 pora Jungtys PN25 130°C pora 087G6065

Nerūdijančio plieno įdėklai, 155 mm f6.0 pora Jungtys PN25 130°C pora 087G6066

Nerūdijančio plieno įdėklai, 210 mm f6.0 pora Jungtys PN25 130°C pora 087G6067

Energijos matuoklio 
taikymas

Vardinis srautas, dydis ir jungties tipa Ryšių modulis
Energijos 
vienetas

Montavimas
Temp. 

jutiklių ilgi
Srauto 

kabelio ilgis1)

PN
(bar)

Kodas

Šildymas arba vėsinimas DN100 qp 60m³/h flanšinė jungtis 360mm Laidinio ryšio M-Bus MWh Grįžimas 3,0 m 2,5 m PN25 187F3693

Šildymas arba vėsinimas DN100 qp 60m³/h flanšinė jungtis 360mm Radijo ryšio OMS 868,95 MWh Grįžimas 3,0 m 2,5 m PN25 187F3694

Šildymas arba vėsinimas DN100 qp 60m³/h flanšinė jungtis 360mm M-Bus MWh Grįžimas 3,0 m 2,5 m 25 bar 187F3850

1) Kabelio tarp srauto jutiklio ir energijos skaičiuotuvo ilgis.

DN15 ir DN 20 matuokliuose su sriegiu yra vienas temperatūros jutiklis, įmontuotas į korpusą. Visi anksčiau paminėti kodai yra matuokliai, maitinami dviem 3,6 V AA elementų baterijomis (naudojimo laikas – 
mažiausiai 11 metų).
Yra daugiau standartinių kodų, adresu www.danfoss.com.
Galima gauti montavimo kodus su specialiomis specifikacijomis – jei jų reikia, susisiekite su savo vietinio skyriaus atstovais

Užsakymas (tęsinys)


