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Techninis aprašymas

SonoMeter 31 

Šilumos skaitikliai

Aprašymas

„Danfoss SonoMeter 31“ – priklauso ultragarsiniams 
kompaktiškiems šilumos skaitikliams, skirtiems 
matuoti energijos sąnaudas šildymo ir aušinimo 
sistemose sąskaitų išrašymo tikslais. Šie skaitikliai 
skirti matavimams nuskaityti nuotoliniu būdu (AMR).

„SonoMeter 31“ šilumos skaitiklį sudaro ultragarsinis 
srauto jutiklis, du Pt500 temperatūros jutikliai ir 
skaičiuotuvas su integruotais kontūrais temperatūrai 
matuoti, srautui ir energijai apskaičiuoti.

Savybės
• Galimi nominalūs debitai: qp 25, 40 ir 60 m³/h
• DN65, DN80 ir DN100 korpusai su �anšais
• MID patvirtintas ultragarsinis šilumos skaitiklis, 

kurio dinaminis intervalas 1:100 (qi : qp) 2 klasėje
• Pasirenkamas MID patvirtintas dinaminis 

intervalas 1:250 (qi : qp) 2 klasėje
• Temperatūros intervalas 5 –130 °C
• Trumpalaikės perkrovos temperatūra iki 150 °C
• Standartinis darbinis slėgis 25 barai
• 2 arba 4 laidų temperatūros jutikliams
• Galimybė naudoti glikolio mišinius 

(neserti�kuota MID)
• Skaičiuotuvas su IP65 apsaugos klasės standartu
• Srauto jutiklis su IP65 apsaugos klasės standartu 

(IP67 bendroms šildymo ir aušinimo sistemoms)
• Grąžinimo arba tiekimo vamzdžių įranga 

vertikaliam arba horizontaliam montavimui
• Baterijos eksploatavimo laikas ne trumpesnis nei 

10 metų
• Atsparumas purvui
• Nuotolinis skaitymas naudojant laidais prijungtą 

„M-Bus“ ryšį, radijo OMS 868 MHz, „RS-485 
Modbus RTU“, impulsų išėjimas, analoginis 
išėjimas ir optinė sąsaja

• Dviejų impulsų išėjimų standartas (pasyvių arba 
aktyvių)

• Speciali parinktis naudojant 2 srauto jutiklių, 2 
slėgio jutiklių ir 3 temperatūros jutiklių matavimą

MID tikrinimo serti�kato nr.: 

LT-1621-MI004-023
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Užsakymas

Šilumos skaitiklio 
taikymas

Nominalus srautas,  
dydis ir prijungimo tipas

Ryšio
modulis

Energijos vnt.
Montavi-

mas
Maitinimas

Darbinis 
slėgis

Kodas

Šildymas DN65 / qp 25 m³/h / 300 mm �anšas M-Bus MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Baterija 3,6 V DC 25 barai 187F3300

Šildymas DN65 / qp 25 m³/h / 300 mm �anšas OMS 868.95 MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Baterija 3,6 V DC 25 barai 187F3301

Šildymas DN65 / qp 25 m³/h / 300 mm �anšas M-Bus MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Maitinimo tinklas 230 V AC 25 barai 187F3302

Šildymas DN65 / qp 25 m³/h / 300 mm �anšas OMS 868.95 MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Maitinimo tinklas 230 V AC 25 barai 187F3303

Šildymas / aušinimas DN65 / qp 25 m³/h / 300 mm �anšas M-Bus MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Baterija 3,6 V DC 25 barai 187F3304

Šildymas / aušinimas DN65 / qp 25 m³/h / 300 mm �anšas OMS 868.95 MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Baterija 3,6 V DC 25 barai 187F3305

Šildymas / aušinimas DN65 / qp 25 m³/h / 300 mm �anšas M-Bus MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Maitinimo tinklas 230 V AC 25 barai 187F3306

Šildymas / aušinimas DN65 / qp 25 m³/h / 300 mm �anšas OMS 868.95 MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Maitinimo tinklas 230 V AC 25 barai 187F3307

Šildymas DN80 / qp 40 m³/h / 350 mm �anšas M-Bus MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Baterija 3,6 V DC 25 barai 187F3308

Šildymas DN80 / qp 40 m³/h / 350 mm �anšas OMS 868.95 MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Baterija 3,6 V DC 25 barai 187F3309

Šildymas DN80 / qp 40 m³/h / 350 mm �anšas M-Bus MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Maitinimo tinklas 230 V AC 25 barai 187F3310

Šildymas DN80 / qp 40 m³/h / 350 mm �anšas OMS 868.95 MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Maitinimo tinklas 230 V AC 25 barai 187F3311

Šildymas / aušinimas DN80 / qp 40 m³/h / 350 mm �anšas M-Bus MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Baterija 3,6 V DC 25 barai 187F3312

Šildymas / aušinimas DN80 / qp 40 m³/h / 350 mm �anšas OMS 868.95 MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Baterija 3,6 V DC 25 barai 187F3313

Šildymas / aušinimas DN80 / qp 40 m³/h / 350 mm �anšas M-Bus MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Maitinimo tinklas 230 V AC 25 barai 187F3314

Šildymas / aušinimas DN80 / qp 40 m³/h / 350 mm �anšas OMS 868.95 MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Maitinimo tinklas 230 V AC 25 barai 187F3315

Šildymas DN100 / qp 60 m³/h / 350 mm �anšas M-Bus MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Baterija 3,6 V DC 25 barai 187F3316

Šildymas DN100 / qp 60 m³/h / 350 mm �anšas OMS 868.95 MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Baterija 3,6 V DC 25 barai 187F3317

Šildymas DN100 / qp 60 m³/h / 350 mm �anšas M-Bus MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Maitinimo tinklas 230 V AC 25 barai 187F3318

Šildymas DN100 / qp 60 m³/h / 350 mm �anšas OMS 868.95 MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Maitinimo tinklas 230 V AC 25 barai 187F3319

Šildymas / aušinimas DN100 / qp 60 m³/h / 350 mm �anšas M-Bus MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Baterija 3,6 V DC 25 barai 187F3320

Šildymas / aušinimas DN100 / qp 60 m³/h / 350 mm �anšas OMS 868.95 MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Baterija 3,6 V DC 25 barai 187F3321

Šildymas / aušinimas DN100 / qp 60 m³/h / 350 mm �anšas M-Bus MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Maitinimo tinklas 230 V AC 25 barai 187F3322

Šildymas / aušinimas DN100 / qp 60 m³/h / 350 mm �anšas OMS 868.95 MWh (2 skaitm.) Grąžinimas Maitinimo tinklas 230 V AC 25 barai 187F3323

Temperatūros jutiklių kabelio ilgis yra 3,0 m.
Kabelio ilgis tarp srauto jutiklio ir energijos skaitiklio yra 3,0 m.

Priedai Gaminys Paskirtis Kiekis Kodas

Maitinimas 3,6 V nuolatinės srovės baterija („D-cell“) 1 vnt. 187F3380

Maitinimas 230 V kintamosios srovės maitinimo blokas 1 vnt. 187F3381

Ryšio modulis „M-Bus“ modulis 1 vnt. 187F3382

Ryšio modulis Radijo OMS 868,95 MHz 1 vnt. 187F3383

Ryšio modulis RS-485 Modbus RTU 1 vnt. 187F3384

Ryšio modulis RS-232 M-Bus 1 vnt. 187F3385

Ryšio modulis RS-485 M-Bus1) 1 vnt. 187F3386

Ryšio modulis „M-Bus“, RS232 ir du impulsų išėjimai1) 1 vnt. 187F3387

Ryšio modulis „M-Bus“, RS232 ir du 4–20 mA išėjimai1) 1 vnt. 187F3388

Temperatūros jutiklis Pt 500 / f 5,2 mm / 1,5 m kabelis, MID 1 pora 187F3125

Temperatūros jutiklis Pt 500 / f 5,2 mm / 2 m kabelis, MID 1 pora 187F3126

Temperatūros jutiklis Pt 500 / f 5,2 mm / 3 m kabelis, MID 1 pora 187F3127

Temperatūros jutiklis Pt 500 / f 5,2 mm / 5 m kabelis, MID 1 pora 187F3390

Temperatūros jutiklis Pt 500 / f 5,2 mm / 10 m kabelis, MID 1 pora 187F3391

Jutiklių gilzės Ø 5,2 mm, žalvaris, 35 mm ilgio 1 pora 087G6053

Jutiklių gilzės Ø 5,2 mm, žalvaris, 52 mm ilgio 1 pora 087G6054

Jutiklių gilzės Ø 5,2 mm, žalvaris, 85 mm ilgio 1 pora 087G6055

Jutiklių gilzės Ø 5,2 mm, žalvaris, 120 mm ilgio 1 pora 087G6056

Jutiklių gilzės Ø 5,2 mm, nerūdijantis plienas, 85 mm ilgio 1 pora 087G6057

Jutiklių gilzės Ø 5,2 mm, nerūdijantis plienas, 120 mm ilgio 1 pora 087G6058

Jutiklių gilzės Ø 5,2 mm, nerūdijantis plienas, 155 mm ilgio 1 pora 087G6059

Jutiklių gilzės Ø 5,2 mm, nerūdijantis plienas, 210 mm ilgio 1 pora 087G6060

1) Tik maitinimas iš elektros tinklo 230 V AC
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Techniniai duomenys Skersmuo DN65 DN80 DN100

Sujungimo tipas �anšas

Bendras ilgis mm 300 350 350

Debitas:

• Nominalus, m3/h 25 40 60

• Maksimalus, m3/h 50 80 120

• Standartinis min., m3/h 0,25 0,4 0,6

• Pradinis, m3/h 0,10 0,16 0,24

Maks. darbinis slėgis 25 barai

Srauto jutiklio temp. 
intervalas

Nuo 5 iki 130 °C (trumpalaikė perkrova iki 150 °C)

Srauto jutiklio kabelio ilgis 3,0 m

Terpė Vandens pH nuo 7 iki 9,5

Slėgio nuostoliai esant qp, 
mbar

200 180 180

Matavimo ciklai Tūris kas 1 sekundę, energija, temperatūros jutikliai ir ekranas atnaujinamas kas 10 sek.

Temperatūros jutikliai Pt 500 ø 5,2 mm su 2 laidais

Temp. jutiklio kabelio ilgis 3,0 m

Maks. temp. skirtumas 
(Δθmax)

150 K

Min. temp. skirtumas (Δθmin) 3,0 K

Pradinis temp. skirtumas (Δθ) 0,15 K

Temp. matavimo intervalas 0–180 °C

Tiekiama įtampa
3.6 V nuolatinės srovės ličio jonų baterija („D-cell“) arba iš maitinimo tinklo 230V 

kintamoji srovė

Baterijos tarnavimo laikas min. 10 metų (įskaitant AMR ryšį)

Patvirtinimas EN1434 2 klasė

Aplinkosaugos klasė EN1434 C klasė

Aplinkos klasė klasė E2 + M1

Apsaugos klasė Skaičiuotuvas: IP 65; srauto jutiklis: IP 65 (IP67 šilumos ir aušinimo skaitikliui)

Aplinkos darbinė temp. Skaičiuotuvas: 5–55 °C; srauto jutiklis: nuo -30 iki 55  °C

Aplinkos saugojimo ir 
transportavimo temp.

5–55  °C

Maks. aplinkos drėgmė 93 % sant. drėgmė

Ekranas Skystųjų kristalų, 8 skaitmenų

Ekrane pateikiami vienetai MWh - kWh - GJ - Gcal - °C - m3 - m3/h

Ekrane pateikiamos 
reikšmės

Energija – tūris – debitas – galia – temperatūros

Taikymo brėžiniai

Srauto kryptis

Srauto kryptis

 Montavimas grąžinimo vamzdyne  Montavimas tiekimo vamzdyne
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Tikslumas
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Konstrukcija ir funkcijos Optinė sąsaja
Optinė sąsaja integruota priekinėje skaičiuotuvo panelėje. Ji skirta duomenims nuskaityti per „M-bus“ protokolą. 
Optinė sąsaja suaktyvinama paspaudus valdymo mygtuką ir automatiškai išjungiama praėjus 5 
minutėms po paskutinio mygtuko paspaudimo arba po duomenų perdavimo per sąsają užbaigimo.

Laidais prijungtos „M-Bus“ ryšio sąsaja
Šilumos kaitiklis turi 1 angą papildomam ryšio moduliui. Vidinis „M-Bus“ modulis suteikia galimybę 
skaityti duomenis per „M-Bus“ protokolą:
• „M-Bus“ protokolas pagal EN13757-3 standartą
• 2 laidai su apsauga nuo poliškumo pakeitimo
• Elektros izoliacija
• Maksimali įtampa 50 V DC
• Naudojama srovė: viena „M-Bus“ apkrova (1,5 mA)
• Pirminis arba antrinis adresavimas
• Sparta bodais 300/1200/2400/4800/9600 bps (numatytoji: 2400 sparta bodais)
• Baterijos eksploatavimo laikas min. 10 metų (1 D elementas)
• Greičiausias skaitymo intervalas naudojant baterijos energiją: kas 90 sekundžių (9 600 b/s, su vidine apsauga)
• Greičiausias skaitymo intervalas naudojant maitinimo tinklo energiją: be apribojimų (automatiškai – 

nurodžius arba rankiniu būdu – įtraukus vėliau)

Radijo OMS 868,95 MHz sąsaja
Modulis gali teikti duomenų skaitymą per radijo modulį:
• Belaidis „M-Bus“ protokolas pagal EN13757-4
• Suderinama su OMS (atvirąja matavimo sistema)
• T1 režimas (vienkryptis)
• Siuntimo intervalas – kas 90 sekundžių (tinkama skaityti einant pro šalį)

„Modbus RS-485“ modulis
RS-485 modulis yra „Modbus RTU“ protokolas ir serijinė sąsaja ryšiams su išoriniais įrenginiais.

Sparta bodais 1 200, 2 400, 4 800, 9 600 (numatytoji), 38 400, 56 000, 57 600, 115 200 bps

Maitinimas Nuo poliškumo nepriklausoma maitinimo prijungimo vieta – 60 ir 61 jungtys.
Įtampa 12–24 V kintamoji / nuolatinė srovė.
Maksimalus energijos suvartojimas – 2 W. 
Tipinė tiekiama srovė – 50 mA.

Impulsų įėjimai

Impulsų įėjimų skaičius 2

Matavimo vienetai m3

Impulso vertė Kon�gūruojama valdymo mygtukais

Min. impulso laikas [ms]

Impulsų tipas IB pagal LST EN1434-2

Maks. įėjimo impulsų dažnis 5 Hz

Maks. įėjimo impulsų įtampa 3,6 V

Duomenų įrašymo 
įrenginys

Duomenų įrašymo įrenginys 
Dienos, savaitės ir mėnesio parametrų reikšmės ir klaidos įrašomos šilumos skaitiklio atmintyje:

Duomenų įrašymo įrenginio talpa

Iki 110 dienų (3,5 mėn.) – valandinių įrašų.
Iki 1 461 d. (36 pastarųjų mėnesių) – dienos ir mėnesio įrašų.

Išmatuotų integruotų parametrų saugojimo laikas, net jei įrenginys atjungtas nuo mitinimo tinklo,  
– iki 12 metų.

Maitinimas (vienas iš toliau nurodytų, atsižvelgiant į skaitiklio kon�gūraciją):
• 1 „D-cell“ baterija 3,6 V pastoviosios srovės, 19 Ah (ER 34615) ličio baterija, eksploatavimo laikas ne 

mažiau 10 metų.
• Maitinimas iš maitinimo tinklo 230 V kintamosios srovės 50 (+/− 2) Hz.

Maitinimas
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Montavimas

Vamzdžių padėtis: venkite padėčių,  

kai gali prisirinkti oro. Sukimas vamzdžio ašyje

Ekrano meniu struktūra Rodomi parametrai Identi�kaciniai simboliai

Pagrindinės reikšmės (L1) 

L1 L2 L3 L4 L5

Momentinės parametrų reikšmės (L2) 

L1 L2 L3 L4 L5

Nustatyti dienos parametrai ir archyvo duomenų 
reikšmės (L3)



L1 L2 L3 L4 L5

Standartinio spausdintuvo spausdinamos 
ataskaitos (L4)



L1 L2 L3 L4 L5

Kon�gūracijos nustatymų parametrai (L5) 

L1 L2 L3 L4 L5

Parametrizacijos (kon�gūracijos) režimas (SET) SET

L1 L2 L3 L4 L5

Testinis režimas (TEST) TEST

L1 L2 L3 L4 L5

Įėjimo / išėjimo sąlygos Norint optimizuoti našumą, būtina turėti tiesias įėjimo ir išėjimo srauto sąlygas prieš ir už srauto jutiklio: 
5 × DN srauto jutiklio įėjime ir 3 × DN išėjime.

srautas

5 × DN 3 × DN

Ekrano simbolių 
aprašymas

Parametrų ir grupių numeriai Eksploatavimo režimas

Matavimo vienetai

Parametrų grupė

Reikšmės

   L1                L2               L3                L4                L5
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Matmenys

Skaičiuotuvas

Srauto jutiklis

DN65 / PN16 DN65 / PN25 DN80 DN100

L 300 300 350 350

D 185 185 200 220

H 185 185 200 220

D1 145 145 160 180

B 200 200 215 235

D2 18 18 18 18

angos 4 8 8 8

plomba

   plomba

Temperatūros jutikliai

Montavimas Tipas 
Skersmuo

D (mm)
Ilgis  

L (mm)

Panardintas(tiesiogiai) 
arba gilzėje (netiesiogiai)

Pt 500 ø 5,2 45

Jutiklių gilzės

Tipas Žalvaris Nerūdijantis plienas

Jutiklio 
skersmuo

(mm) ø 5,2 ø 5,2

Ilgis

L1 
(mm)

47 60 93 128 98 133 168 223

L 
(mm)

35 52 85 120 85 120 155 210
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Danfoss firma neatsako už galimas klaidas ir netikslumus kataloguose, bukletuose ir kituose spaudiniuose. Danfoss firma pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti savo gaminius, taip pat ir 
užsakytus, su sąlyga, kad nereikés keisti  jau suderintų specifikacijų.
Visi paminėti spaudinyje prekybiniai ženklai yra atitinkamų kompanijų nuosavybė. Danfoss ir Danfoss logotipas yra Danfoss A/S nuosavybė. Visos teisės saugomos.

Danfoss UAB

Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel.: (8-5) 2105 740
Faks.: (8-5) 2335 355
El. p.: danfoss@danfoss.lt
http.//sildymas.danfoss.lt

Danfoss UAB

Savanorių pr. 347-209
LT-49423, Kaunas
Tel.: (8-37) 352100
Faks.: (8-37) 353207


