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Обзорная брошюра | ADAP-KOOL® Контроллеры  
для управления компрессорами и конденсаторами

Воспользуйтесь надежными  
и эффективными решениями, 
основанными на превосходных 
инновациях

+10 000 
установленных  
решений Danfoss  
для CO

2
 

food-retail.danfoss.com



Контроллеры для 
управления агрегатами
Контроллеры производительности 
AK-PC 351, AK-PC 551, AK-PC 651

Ввод в эксплуатацию и ежедневные операции могут производиться 

непосредственно на контроллере или через внешний дисплей. 

Дисплей динамически настраивается так, чтобы отображались только 

соответствующие изображения. Контроллер содержит несколько языков  

и защищен паролем с тремя уровнями доступа.

Графический интерфейс пользователя

• Поддержка нескольких языков

• Обзор экранов

• Мастер настройки

• Градусы Цельсия или Фаренгейта/Бар или psi

• Панель (IP64) или настенное крепление

Компактные контроллеры для небольших, 
средних или крупных ГФУ–агрегатов

• 4, 8 или 10 выходов для компрессоров 

• Оптимизированные алгоритмы управления  

и заводские настройки 

• Функции энергосбережения

• Графический интерфейс пользователя с мастером 

настройки

• Дальнейшая оптимизация с помощью интеграции  

в систему ADAP-KOOL®
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AK-PC 351 AK-PC 551 AK-PC 651
AK-PC 
772А

AK-PC 
781А

AK-PC 
782A

AK-PC 
783А

Контроллер 

малых 

агрегатов 

Контроллер 

средних 

агрегатов

Контроллер 

больших 

агрегатов 

Контроллер 

для транскри-

тического CO
2
 

мини-бустера   

Многоцелевой 

контроллер 

агрегата  

ГФУ или CO
2
 

Контроллер 

транскрити-

ческого CO
2
 

бустера 

Каскадный 

контроллер  

ГФУ/CO
2

ПРИМЕНЕНИЕ
Одна группа 
всасывания 

Конденсатор 

Две группы 
всасывания 

Конденсатор 

Одна группа 
всасывания 

Конденсатор 

Малый 
транскритический 

бустер

Универсальная 
централь 1)

Транскритичный 
бустер

Каскад
Конденсатор

HFC    –  – 

CO
2

– – –    

ГРУППЫ 
ВСАСЫВАНИЯ

Количество групп 
всасывания

1 2 1 1 3 2 2

Количество 
компрессоров

4 8/4 + 4 10 3 + 2 10 8(СТ+НТ) + 4 4 + 4/5 + 3

Управление 
компрессором 

Переменное + 
шаговое

Переменное + 
шаговое

Переменное + 
шаговое

Переменное + 
шаговое

Переменное + 
шаговое

Переменное + 
шаговое

Переменное + 
шаговое

Управляющий 
датчик 

P или T P/T P/T P P/T P/T P/T

Управление 
каскадным впрыском

– – – – – – 

КОНДЕНСАТОР

Количество 
вентиляторов

4 8 8 4 8 8 8

Управление 
вентилятором

Шаговое или 
по скорости 

Шаговое или по 
скорости 

Шаговое или по 
скорости 

Шаговое и /или 
по скорости 

Шаговое и/или 
по скорости

Шаговое и/или 
по скорости

Шаговое и/или 
по скорости

Управляющий датчик P или T P/T P/T P P/T P/T P/T

Клапан высокого 
давления CO

2
 

и управление 
ресивером

– – –    –

Рекуперация тепла – Стандарт Стандарт Стандартная
Повышенного 

уровня

Повышенного 

уровня

Повышенного 

уровня

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Протокол Modbus Modbus Modbus Lon Lon Lon Lon

Поддержка блоками 
мониторинга

AK-SM 800, 

AK-SC 355

AK-SM 800, 

AK-SC 355

AK-SM 800, 

AK-SC 355

AKA 245, 
AK-SM 

350/720/800, 
AK-SC 255/355

AKA 245, 
AK-SM 

350/720/800, 
AK-SC 255/355

AKA 245, 
AK-SM 

350/720/800

AKA 245, 
AK-SM 

350/720/800, 
AK-SC 255/355

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ

Количество цифровых 
выходов 

6 8 15
Гибкое, модули 

входов/выходов 
Гибкое, модули 

входов/выходов
Гибкое, модули 

входов/выходов
Гибкое, модули 

входов/выходов

Общее количество IO 20 26 47 120 120 160 120

Графический дисплей Встроенный
Встроенный/ 

Внешний
Встроенный/ 

Внешний
Внешний Внешний Внешний Внешний 

1)  AK-PC 781A может использоваться в гибридном каскадном решении на CO
2
 с использованием 2хAC-PC 781A и EKC 313 каскадного контроллера CO

2
.

   AK-PC 781A можно использовать в транскритическом применении для СО
2
 бустера, используя 2x AK-PC 781A или 3x AK-PC 781A.



Гибкое управление агрегатом 
Контроллеры производительности AK-PC 772А, AK-PC 781A, AK-PC 782A, AK-PC 783А

Программный инструмент AK-ST 500  
для настройки и ввода в эксплуатацию 

• Прямое подключение от ПК к контроллеру  

или через TCP/IP 

• Полная прозрачность производительности системы  

в режиме реального времени 

• Доступ ко всем параметрам 

• Динамическая визуализация параметров

Гибкие контроллеры для небольших, средних 
или крупных агрегатов ГФУ и CO

2
 

• От 5 до 12 выходов для компрессоров

• Контролирует системы HFC, каскады HFC/CO
2
  

или транскритические системы CO
2

• Поддержка параллельного компрессора

• Усовершенствованная система рекуперации тепла

• Управление клапаном высокого давления CO
2
  

и ресивера

• Запатентованный каскадный контроль впрыска CO2/HFC

У
н

и
в

е
р

са
л

ь
н

ы
й

 • М
о

щ
н

ы
й

 • В
се

сто
р

о
н

н
и

й

Расширительные модули AK-XM 100

• AK-XM 101A: 8 аналоговых входов

• AK-XM 102A: 8 цифровых входов (24 В)

• AK-XM 102B: 8 цифровых входов (230 В)

• AK-XM 103A: 4 аналоговых входа/4 аналоговых 

выхода (0–10 В)

• AK-XM 107A: 8 цифровых входов  

(импульсный или Вкл./Выкл.)

Графическая панель управления для удобства 
сервиса

• Полный графический ЖК-дисплей для интуитивной 

навигации 

• Простое подключение к сети RS232 через телефонный 

штекер 

• Панель (IP64) или настенное крепление 

• Информация о состоянии и доступ к параметрам  

на локальном языке

    

   



  

Расширительные модули AK-XM 200

• AK-XM 204A: 8 релейных выходов

• AK-XM 204B: 8 релейных выходов с функцией принудительного 

упраления

• AK-XM 205A: 8 аналоговых входов и 8 релейных выходов

• AK-XM 205B: 8 аналоговых входов и 8 релейных выходов  

с функцией принудительного упраления

• AK-XM 208C: 4 шаговых выхода и 8 аналоговых входов

AK-OB 110: 2 аналоговый выхода (0–10 В)



Решения для управления компрессором и конденсатором 

Danfoss охватывают весь диапазон от компактных 

контроллеров для небольших систем до 

усовершенствованных контроллеров, до 12 компрессоров  

и 8 вентиляторов. Решения Danfoss оптимизированы для 

ГФУ или СО
2
 для бустерных или каскадных систем.

Решения управления Danfoss основаны более чем на 

30-летнем опыте в холодильной технике, предлагая 

беспрецедентную экономию энергии и плавную работу  

с минимальным износом оборудования. 

Преимущества данных контролллеров:

• регулирование скорости вращения вентиляторов 
конденсатора и компрессоров;

• мастер настройки;

• автоматическое обнаружение заблокированного 
конденсатора.

Компания «Данфосс» предлагает самый полный портфель 

клапанов, приводов, датчиков и линейных компонентов  

в отрасли, чтобы сделать охлаждение успешным.

Компрессорные и конденсаторные 
контроллеры ADAP-KOOL®

M

MM

AK-PC 782

AKVH 10

СТ–испаритель

CCMT

M

M

НТ–испаритель

1

2 3

4

5 6

7

8

9

10

1. Контроллер централи.

2. Компрессор средней температуры с ПЧ.

3. Управление параллельным сжатием. 

4. Низкотемпературный компрессор с ПЧ. 

5. Первичная рекуперация тепла — горячая вода. 

6. Вторичная рекуперация тепла — отопление. 

7. Управление скоростью вентилятора. 

8. Регулирование среднего давления/байпас газа. 

9. Контроль расхода масла и давления масла.

10. Контроль высокого давления. 

11. Обнаружение газа.

HP — высокое давление 

Давление ресивера

MT — давление всасывания 

LT — давление всасывания CO

 транскритическая бустерная система с параллельным компрессором 

DGS
11

MBS

CCMT

MBS



Управление испарителем Управление агрегатом Управление HVAC, освещением и др.

Электронные услуги 

Danfoss 

Веб-браузер

удаленного управления  

Базовый 
уровень

High-End

Щит управления
Продукты среднего уровня для ГФУ/

продукты высокого уровня для ГФУ и CO
2

ТРВ               ЭРВ Датчики
Частотный 
привод 

Датчики 
влажности

Газовые 
датчики 

Датчики 
освещения

Счетчик 
электроэнергии

Сторонние HVAC, 
свет, контроллеры

Дополнительные компонентыТеплообменники

Клапаны CO
2 Модули входа/выхода

Базовый 
уровень

Индивидуальные 
решения

Просмотр рабочего                 

стола магазина

Приложение 

Site Service

Менеджер предприятия

Открытый протокол XML 
для интеграции в сторонние системы

Системный 
менеджер             

X M  L

Балансировочные клапаны Конденсаторы Компрессоры

Узнайте больше на food-retail.danfoss.com

 © Danfoss | DCS (scg) | 2018.02DKRCE.PB.L00.A2.50

Откройте новые возможности 
с помощью Danfoss Smart Store 


