
Stazioni di regolazione Danfoss ICF Flexline™

Innovazione nella 
refrigerazione industriale

Per ulteriori informazioni, visita www.danfoss.com/ir 



È giunto il momento di 
portare la refrigerazione 
industriale su un altro livello
Con le stazioni di regolazione ICF Flexline, è possibile progettare 

e installare impianti di refrigerazione industriale in metà tempo, 

senza compromettere l’affidabilità. 

ICF Flexline è la nostra gamma completa di stazioni di regolazione per l’uso con 
i refrigeranti più comuni (fino a 52 bar, 754 psi) nella refrigerazione industriale. 
Disponibili in dimensioni da 15 mm a 80 mm, queste stazioni di regolazione, 
altamente modulari, possono essere configurate per soddisfare requisiti applicativi 
specifici attraverso l’aggiunta di sei moduli funzionali. 

Grazie a questo approccio modulare e compatto, le ICF Flexline sono facili da 
integrare nella fase di progettazione e sono molto facili e veloci da installare in 
quanto sono necessarie solo due saldature, riducendo al minimo il rischio di perdite. 

Tutte le stazioni di regolazione della gamma ICF Flexline sono prodotte secondo 
gli standard di qualità Danfoss. Tutti i moduli funzionali sono pre-testati 
(funzionamento e perdite) e sono consegnati al cliente pronti per essere installati.

La bassa perdita 
di carico migliora 
l’efficienza

Test indipendenti hanno dimostrato 
che le stazioni di regolazione ICF 
Flexline™ offrono una perdita di carico 
decisamente inferiore rispetto alle 
valovle tradizionali. Questo aumenta 
l’efficienza complessiva dell’impianto.

ICF Flexline™

Attacchi:  
Saldatura di testa DIN
Saldatura di testa ANSI
Saldatura a tasca ANSI
A brasare DIN/ANSI (solo ICF 15-4)  
(SS: solo saldatura di testa DIN)

Max pressione di esercizio:  
52 bar (754 psi)



ICF 15-4

Tipi di attacco: saldatura di 
testa DIN, saldatura di testa ANSI, 
saldatura a tasca ANSI, a brasare DIN

Dimensioni attacchi: 15 mm 
(1/2 in), 20 mm (3/4 in)

Applicazioni: linee del liquido, 
linee iniezione compressore e linee 
gas caldo

ICF 65-3

Tipi di attacco: saldatura di testa 
DIN, saldatura a tasca ANSI

Dimensioni attacchi: 65 mm 
(2-1/2 in), 80 mm (3 in)

Applicazioni: linee gas caldo e 
linee di aspirazione

ICF 20-4

Tipi di attacco: saldatura di testa DIN, 
saldatura di testa ANSI, saldatura a 
tasca ANSI

Dimensioni attacchi: 20 mm (3/4 in), 
25 mm (1 in), 32 mm (1-1/4 in)

Applicazioni: linee del liquido,  
linee iniezione compressore e linee 
gas caldo

ICF 20-6

Tipi di attacco: saldatura di testa DIN, 
saldatura di testa ANSI, saldatura a 
tasca ANSI

Dimensioni attacchi: 20 mm (3/4 in), 
25 mm (1 in), 32 mm (1-1/4 in)

Applicazioni: linee del liquido,  
linee iniezione compressore e linee 
gas caldo

ICF 25-4 

Tipi di attacco: saldatura di 
testa DIN, saldatura di testa ANSI, 
saldatura a tasca ANSI

Dimensioni attacchi: 25 mm (1 in), 
32 mm (1-1/4 in), 40 mm (1-1/2 in)

Applicazioni: linee del liquido,  
linee iniezione compressore e linee 
gas caldo

ICF 25-6

Tipi di attacco: saldatura di testa DIN, 
saldatura di testa ANSI, saldatura a 
tasca ANSI

Dimensioni attacchi: 25 mm (1 in), 
32 mm (1-1/4 in), 40 mm (1-1/2 in)

Applicazioni: linee del liquido,  
linee iniezione compressore e linee 
gas caldo

ICF 50-4

Tipi di attacco: saldatura di testa 
DIN, saldatura a tasca ANSI

Dimensioni attacchi: 40 mm 
(1-1/2 in), 50 mm (2 in)

Applicazioni: linee gas caldo e 
linee di aspirazione

 Panoramica

ICF SS 20-4

Tipi di attacco: saldatura di 
testa DIN, saldatura di testa ANSI, 
saldatura a tasca ANSI

Dimensioni attacchi: 20 mm (3/4 in), 
25 mm (1 in), 32 mm (1-1/4 in)

Applicazioni: linee del liquido, 
linee iniezione compressore e linee 
gas caldo

 ICF SS 20-6

Tipi di attacco: saldatura di 
testa DIN, saldatura di testa ANSI, 
saldatura a tasca ANSI

Dimensioni attacchi: 20 mm (3/4 in), 
25 mm (1 in), 32 mm (1-1/4 in)

Applicazioni: linee del liquido, 
linee iniezione compressore e linee 
gas caldo

ICF SS 25-4

Tipi di attacco: saldatura di 
testa DIN, saldatura di testa ANSI, 
saldatura a tasca ANSI

Dimensioni attacchi: 25 mm (1 in), 
32 mm (1-1/4 in), 40 mm (1-1/2 in)

Applicazioni: linee del liquido, 
linee iniezione compressore e linee 
gas caldo

 ICF SS 25-6

Tipi di attacco: saldatura di 
testa DIN, saldatura di testa ANSI, 
saldatura a tasca ANSI

Dimensioni attacchi: 25 mm (1 in), 
32 mm (1-1/4 in), 40 mm (1-1/2 in)

Applicazioni: linee del liquido, 
linee iniezione compressore e linee 
gas caldo

L’unica stazione di regolazione al mondo in acciaio inox
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DIRbuilder 

DIRbuilder è progettato per semplificare e velocizzare il processo di selezione per 
i progetti di refrigerazione industriale. Specifica le valvole necessarie da una vasta 
gamma di opzioni di configurazione. La library di DIRbuilder comprende tutte le 
valvole per la refrigerazione industriale Danfoss. Gratuito – nessun software necessario

Coolselector® 2 - nuovo software di calcolo per la Refrigerazione Industriale

Coolselector® 2 uno strumento di calcolo e di supporto per gli installatori e i 
progettisti, che consente di calcolare la perdita di carico, analizzare le caratteristiche 
di tubi e valvole e generare report sul rendimento dell’impianto. Sostituisce il 
software DIRcalc™ e offre numerose nuove funzionalità.

Danfoss IR App

L’app IR è uno strumento gratuito che consente di trovare il codice del ricambio 
delle valvole Danfoss Industrial Refrigeration.  
 

Simboli CAD in 3D

Dal nostro catalogo dei prodotti online, è possibile scaricare i simboli e i disegni 
CAD in 3D per aiutarti a progettare meglio il tuo impianto di refrigerazione. 

IR Application Tool

Con questa presentazione in PowerPoint interattiva, è possibile esplorare tutti 
i dettagli di un impianto ad ammoniaca a due fasi. Troverai dettagliati disegni 
in sezione e informazioni sulle valvole dell’impianto, con collegamenti a video, 
documentazione e animazioni.

Application Handbook

L’Application Handbook è indirizzato agli installatori degli impianti di refrigerazione 
industriale. Questo manuale contiene esempi di selezione dei metodi di controllo 
per i diversi impianti di refrigerazione, il loro design e i componenti. 

Visita www.danfoss.com/IR-tools per accedere .

Danfoss Industrial Refrigeration
La nostra esperienza a portata di mano

Per componenti di qualità, know-how e assistenza esperta, rivolgiti al personale altamente 
qualificato Danfoss. Danfoss mette a tua disposizione una serie di strumenti gratuiti, 
progettati per agevolare il tuo lavoro.
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