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1 Bevezet6

DEVIreg™ 610 egy kozvetlenil a falra szerelhet6 elektroni-
kus termosztat. 2 polusu kapcsoldval rendelkezik, a hémér-
sékletet vezetékérzékelSvel méri.

A termosztaton taldlhaté gombbal szabalyozhat6 a hémér-
sékletbedllitas -10 °C és +50 °C kozott, a LED jelzéfény a ké-

szenléti (zold fény) és flitési id6szakokat (piros fény) jelzi.

Tovabbi informaciot a termékrol a kovetkezo helyen ta-

devireg.devi.com
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1.1 Miiszaki adatok

MUkodési feszultség

220-240 V~, 50 Hz

Készenléti allapot &ramfo-
gyasztasa

Max. 0,93 W

Relé:
Ohmikus terhelés
Induktiv terhelés

Max. 10 A/ 2300 W @
230V
cos®=0,3max 1A

Erzékel6 tipusa

NTC 15 kOhm 25 °C-on

Erzékelési értékek:

ba)

0°C 42 kOhm

25°C 15 kOhm

50°C 6 kOhm

Hiszterézis +0,2°C

Kornyezeti hémérséklet 10°C-+50°C
Hémérséklettartomany -10°C-+50°C
Vezeték tulajdonségai maxi- | 1x4 mm?2 vagy 2x2,5
mum mm?

Hé4llésag (golyds nyomopro- | 75 °C

Szennyezési fok

2 (hazi hasznalat)

Tipus

1C
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Tarolasi h6mérséklet -20°C-+65°C

IP osztaly 44

Védelmi osztaly Il osztalyu [O]
Méretek 100 x 69,5 x 45 mm
Témeg 1659

A termék megfelel az ,Automatikus villamos szabalyozé- és
vezérl6készllékek haztartasi és hasonld jellegl alkalmazas-
ra” EN/IEC szabvanynak:

= EN/IEC 60730-1 (altalanos)

= EN/IEC 60730-2-9 (termosztat)

1.2 Biztonsagi utasitasok

Telepités el6tt bizonyosodjon meg arrél, hogy a termosztat
halézati dramellatésa ki van kapcsolva.

Kérjuk, vegye figyelembe a kovetkezdket:

= Atermosztat telepitését kizarolag szakképzett, erre
jogosult személy végezheti el a helyi szabalyozdsoknak
megfelelSen.

= Atermosztatot egy minden pélust lekapcsold kapcso-
16N keresztil kell az tapellatashoz csatlakoztatni.

= Az érzékel6t él6 feszlltségnek kell tekinteni. Ezt tartsa
észben, ha az érzékel6t meg kell hosszabbitani.
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= A termosztatot folyamatos tapellatashoz kell csatla-
koztatni.

= Ne tegye ki a termosztatot nedvesség, viz, por, és tul-
zott hé hatasainak.

2 Felszerelési utasitasok

Kérjuk, vegye figyelembe a kovetkezé elhelyezési iranyelve-
ket:

= Atermosztat kiil-és beltéren egyarant elhelyezheté.

= Atermosztatot a falra, oszlopra, acél- vagy falemezre,
illetve csére helyezze.

’\ Vizes helyiségekben a termosztatot az IP osz-
<

talyokra vonatkozé helyi szabalyozasoknak

megfeleléen helyezze el.
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A termosztat felszereléséhez kovesse az alabbi lépése-
ket:

1. Nyissa ki a termosztatot:

= Allitsa a hé6mérsékletszabalyozé gombot a minimalis
hémérsékletre.

= Lazitsa meg a 2 csavart és nyissa ki az els6 feddlapot.
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2. Atermosztét rogzitése:

= Vezesse at a csavarokat a termosztat alsé sarkain [évé
furatokon.

= A csavarok meghuzasa utan a megfelel6 tomitettség

érdekében zarja le a furatokat a mellékelt vakdugdk-
kal..
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3. A bekétési rajz szerint csatlakoztassa a termosztatot.

[@Z C€

D610

= F(tés: (L-betap, N-betdp, L-terhelés, NO (alapértel-
mezetten nyitott) - terhelés).

= Hutés: (L-betap, N-betap, L-terhelés, NC (alapértel-
mezetten zart) - terhelés).

A f(itékabel arnyékolasat egy kiilonallé csatlakozd
hasznalataval kell a tapellatas foldvezetbjéhez csatla-
koztatni.

4. Szerelje vissza az el6lapot.

5. Ellendrizze a szabalyozé gombot, hogy a hémérséklet
teljes hdmérséklettartomanyon beliil, azaz-10 °C -
+50 °C-koz6tt szabdlyozhaté-e.

Telepitési utmutato 9



DEVlﬂ/ DEVireg™610

6. Telepitse a mellékelt vezetékérzékelot - spec. NTC 15
kQ @ 25°C.

= Torje ki a termosztat aljan 1évé kikonnyitést és he-
lyezze el a tomitébevezetdt.
= Csatlakoztassa az érzékel6t a 6+7-es sorkapocshoz.

Az érzékel6 kabele 50 méterig hosszabbithaté 1,5
mm? keresztmetszet( kabellel , anélkiil, hogy hatassal
lenne a termosztat pontossagara. .

Ne helyezze a kdbelt mas berendezések kabeleivel
parhuzamosan, mivel ezek nem kivant jeleket bocsat-
hatnak ki.

A termosztatot fixen rogzitve kell elhelyezni.

Ha az érzékel6t be kell épiteni, vagy nyomasnak lesz
kitéve, mindig védécsoben kell azt elhelyezni.

7. Kapcsolja be a tapellatast.
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3 Garancia

>

‘f))

YEAR
WARRANTY

4 Hulladékként torténo artalmatlanitasra
vonatkozo utasitasok
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Danfoss A/S

Electric Heating Systems
Ulvehavevej 61

7100 Vejle

Denmark

Phone: +45 7488 8500
Fax: +45 7488 8501
E-mail: EH@DEVI.com

Danf vallal jban 16y estleges tévedésért, hibdért. Danfoss fenntartja magénak a
jogot, hog nelkil €2 vonatkozik a mar feltéve, hog
amir elfogadott specifikcid ényeges modositasa nélkil. Az ebbs képezik.

DEVIés 2 DEVI logo a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.
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