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Vartotojo vadovas

~Danfoss Icon™ Programmable”
Kambario termostatas, 230 V

lianga »Danfoss Icon™ Programmable” yra specialiai grindy sildymo sistemoms skirtas kambario termostatas.
»Danfoss Icon™ Programmable” naudoti labai paprasta:
- Septynios i$ anksto apibréztos ir fiksuotos Sildymo programos leidzia lengvai pasirinkti jasy poreikius
atitinkantj grafika.
- Paprastoje sgsajoje su skirtingy rezimy piktogramomis galima lengvai atSaukti programa nekeiciant
programos nustatymuy.

Susipazinkite su Termostato pazadinimas ”<j h
»~Danfoss Icon™

Programmable” »Danfoss Icon™ Programmable” sukurtas taip, kad deréty prie bet kokio

interjero. Nenaudojant ekranas issijungia ir faktiskai tampa nematomu.

Ekrang palietus jis i$ karto atgyja ir dvi sekundes rodo esama kambario -| ( |-
temperatlrg, tada persijungia j pagrindinj ekrana. I: l. l_-l

Jeigu termostatas jjungia Sildyma, rodoma Sildymo piktograma 2??

Jeigu termostatas jjungia vésinima (tik jei sistema palaiko vésinimo
funkcijg), rodoma vésinimo piktograma %

Pagrindinis ekranas <

Pagrindiniame ekrane $viecia aktyvaus rezimo piktograma, pvz., @
Namie @

Neaktyviy rezimy piktogramos yra neryskios, taciau vis tiek matomos.
Kita rezima suaktyvinkite paliesdami piktograma.

Nepalietus jokios piktogramos, po desimties sekundziy ekranas uzmiega.

Pagrindinio ekrano piktogramos

@ Namie: palieskite piktograma, jei norite nustatyti laikotarpio Namie temperatira (komforto
temperatura).

Q' ISvyke: palieskite piktograma, jei norite nustatyti laikotarpio ISvyke temperatira (ekonomiska
i temperatira).

Miegas: palieskite piktograma, jei norite nustatyti laikotarpio Miegas temperatiirg (komforto
temperatira naktj).

Nustatymai: palieskite piktograma, jei norite pasirinkti programa ir keisti nustatymus.

J oy

Grijzti j ankstesnj ekrana / nustatyma.
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Vartotojo vadovas

Darifi

»~Danfoss Ilcon™ Programmable” - Kambario termostatas, 230 V

»~Danfoss Icon™
Programmable”
naudojimas

Taupymo temperatu-
ros rekomendacijos

»~Danfoss Icon™ Programmable” naudojimas yra paprastas ir intuityvus:
+ Verte keiskite naudodami A\ arba /.
+ Per meniu ir programas eikite naudodami A\ arba /.

« Patvirtinkite naudodami /. Jei ekranas trumpai sumirksi, tai rodo, kad naujas nustatymas yra aktyvus.

Prognozés funkcija

»~Danfoss Icon™ Programmable” yra automatiné prognozés funkcija, kuriag naudojant pirmasias dvi
savaites termostatas prisitaiko prie kambario charakteristiky.

Tai reiskia, kad ,Danfoss Icon™ Programmable”s suZino, kada reikia pradéti sildyti, kad laiku baty
pasiekta norima temperatira Namie (pakartotinio ildymo laikas jvairiuose kambariuose gali labai
skirtis).

Tai ypac svarbu, kai $ildymas yra po grindimis po sunkiomis grindy konstrukcijomis, nes susilti grindy
betonui reikia laiko.

Pavyzdys:
Pasirinkta P4 programa.
ISvyke temperatira nuo 9.00 nustatyta 18° C.
Namie temperatura nuo 17.00 nustatyta 21° C.

21°

18°

. 17:00
15:20
Prognozé: pradéti sildyti dabar!

Prognozeés funkcija ismoko, kad norint 17.00 pasiekti Namie temperatdrq 21° C Sildyti reikia pradéti 15.20.

Jeigu naudojama tradiciné betoniniy grindy $ildymo sistema su jbetonuotais vamzdziais, ,Danfoss”
rekomenduoja nustatyti ISvyke ir Miegas (taupymo) temperatura, kuri yra keliais laipsniais Zemesné
nei Namie (komforto) temperatara. Didesnj temperatlry skirtuma iSjungia prognozés funkcija.
Lengvos (sausos) konstrukcijos grindys atvésta / jSyla grei¢iau, todél galite pasirinkti didesnj temperatiry
skirtuma.

Betonuojamy grindy sildymo konstrukcija Sausa grindy Sildymo sistemos konstrukcija
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Vartotojo vadovas

~Danfoss Icon™ Programmable” - Kambario termostatas, 230 V

Rezimy
naudojimas

Numatytieji gamykli-
niai nustatymai

Rezimas Namie

Palieskite @ jei norite aktyvinti rezima Namie.

Palieskite @ dar karta, jei norite perziGréti norima temperattra Namie.
Numatytoji temperatara yra 21° C.

Jei norite pakeisti norima kambario temperatira, naudokite A\ arba \/.

Nustatymus patvirtinkite paliesdami v/.

Rezimas ISvyke

Palieskite fo, jei norite aktyvinti rezima ISvyke.

Palieskite Q;} dar karta, jei norite perziGréti norima temperattra ISvyke.
Numatytoji temperatura yra 17 °C.

Jei norite pakeisti norimg kambario temperatiira, naudokite A\ arba \V/.

Nustatymus patvirtinkite paliesdami /.

Rezimas Miegas

Palieskite D jei norite aktyvinti rezima Miegas.

Palieskite D dar karta, jei norite perzitréti norima temperatira Miegas.
Numatytoji temperatdra yra 19° C.

Jei norite pakeisti norimg kambario temperatarg, naudokite A\ arba V.

Nustatymus patvirtinkite paliesdami /.

Nustatymy rezimas

Palieskite % kad atidarytuméte meniu Nustatymai.
Nustatymy meniu perjunkite paliesdami /\ arba \/.
Pasirinkima patvirtinkite paliesdami y/.

Pastaba! Nustatymus daZniausiai nustato montuotojas, o jums jy keisti
paprastai nereikia.

v
<o \
PaN

arm rne
Cug Y

v
< W \
Ve
(0 c°
ia.a v
v
19
e-) ™
VAN
M
I

<

Vienu metu paspauskite A\ ir \V bent 3 sekundes, kad i$ naujo nustatytuméte ,Danfoss Icon™ Pro-

grammable” numatytuosius gamyklinius nustatymus.
Ekranas persijungiaisdE LjHAL L.

Patvirtinkite paliesdami /.
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»~Danfoss Icon™ Programmable” - Kambario termostatas, 230 V

Vartotojo meniu

~

EE H Programos pasirinkimas

[}
)
Pasirinkite savaitines programas nuo P [1iki .5, su A\ arba \/.
Pasirinkima patvirtinkite paliesdami /.

Pastaba! IS anksto apibrézty ir fiksuoty Sildymo programy apZvalgq zr. 5 ir 6 psl.

” E . E Temperaturos ribojimas

Temperataros intervalo apribojimas nuo 5 iki 35° C.
Auks¢iausig ir Zemiausig temperatira nustatykite naudodami /\ arba V.
Kiekviena pasirinkima patvirtinkite naudodami v/.

I~

=

= iE - Laikoir datos nustatymas

Nustatykite laikrodj (kad tinkamai veikty automatinio vasaros laiko ir savaités programos).
Nustatykite metus 4'4, ménes;j |1}, dieng d d, valanda HH ir minutes |11 naudodami A arba \/.

Kiekvieng pasirinkima patvirtinkite naudodami /.

I"{ E . '-| Energija taupantis dienos rezimas

Pasirinkite Automatinj persijungima FL & arba I3jungta persijungima F F naudodami A arba \/.
Pasirinkima patvirtinkite paliesdami /.

i E . 5 Programinés jrangos versija

Programinés jrangos versijos identifikavimas ,Danfoss Icon™ Programmable” termostate.

Meniu nuo 6 iki 9 skirti tik montuotojui (pasiekiama paspaudus % bent 3 sekundes)

i E . E Pavaros tipo nustatymas

Pasirinkite Normaliai uzdaryta [1[ arba Normaliai atidaryta [1[l naudodami A arba \/.
Patvirtinkite naudodami v/.

” E . -I Grindy Silumos skleidimo charakteristiky nustatymas

Pasirinkite Greitas - F 5, Vidutinis '1E d arba Létas 5L [ $ilumos skleidimo charakteristikas nau-
dodami A\ arba V.

Patvirtinkite naudodami v/.
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Danifi

Vartotojo vadovas »Danfoss Icon™ Programmable” - Kambario termostatas, 230 V
Vartotojo meniu Meniu 8 ir 9 matomi ekrane, tik jei prijungtas grindy jutiklis.
su grindy jutikliu

H E . E Temperatiaros valdymas su grindy jutikliu

Pasirinkite temperatiros valdyma naudojant tik Grindy jutiklj - L arba Grindy ir vidinio jutiklio
derinj L [0 naudodami A\ arba \v/

Patvirtinkite naudodami /.

[ 0 : Reguliuoja temperatura atsizvelgiant j oro temperatiirg kambaryje, bet atsizvelgiant j 9 meniu
nustatyta grindy temperataros ribas.

F L : Reguliuoja temperatirg atsizvelgiant j fiksuotg grindy temperattra, kuri nustatoma kiekvienam
rezimui Namie (2), I3vyke (it ir Miegas

Meniu 9 matomas ekrane, jei 8 meniu pasirinktas[_ [,

M E . 9 Grindy temperaturos apribojimas

Nustatykite auk3ciausia ir Zemiausig grindy temperatirg nuo 18 iki 45° C naudodami A\ arba V.
Kiekviena pasirinkima patvirtinkite naudodami v/.

Kaip pasirinkti

Palieskite &\, kad atidarytuméte meniu Nustatymai. Rodoma I"E. |
Programa

HE. { yra Programy meniu. Atidarykite meniu liesdami /.
Perjunkite programas naudodami A\ arba /.
Pasirinkima patvirtinkite paliesdami y/.

Pastaba! Norimos temperatiros nustatomos pagrindiniame ekrane pereinant j kiekvienq is trijy reZimy.

Programos apzvalga 0 ENEEEE . INEEEN ENEEEE
Namie ISvyke Miegas

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

0  pir-ren. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ses-sekm. [ HHHENENEEEEEEEEEEEEEEER

Numatytoji programa. Néra automatinio grafiko, paskutiné pasirinkta temperatara lieka aktyvi, kol nusta-
tymas pakeic¢iamas rankiniu badu.

a

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Po{ pir-pen. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ses-sekm. [ HHHENENEEEEEEEEEEEEEEEE

Pavyzdys: Gyventojai Namie visq dieng, maZesné Miego temperatira nustatoma naktj.

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

P2 Pir-pen IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ses-sekm. [ HEHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Pavyzdys: Gyventojai ISvyke nuo 8 iki 15, maZesné Miego temperatira nustatoma naktj.

..daugiau programy >>
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Programos apzvalga

Perspéjimas

Danfoss UAB
Smolenskog.6 -
Tel.: (8-5) 2105 740 -
El.p.: danfoss@danfoss.It
http.//sildymas.danfoss.It

LT-03201 Vilnius
Faks: (8-5) 2335 355

ENGINEERING
TOMORROW

Dacifo

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

P.3 ricren IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ses-sekm. [ HHHEHEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Pavyzdys: Gyventojai ISvyke nuo 8 iki 16, maZesné Miego temperatira nustatoma naktj.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

0
P4 rirer  ANEEEEEEENEEENEESEEEEEEN
ses-sekm. [ HHHNEHEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Pavyzdys: Gyventojai ISvyke nuo 9 iki 17, maZesné Miego temperatira nustatoma naktj.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

pg Pk ENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ses-sekm. [ HHHNENEEEEEEEEEEEEEEREEE

Pavyzdys: Savaitgalio vasarnamiams skirta programa. Gyventojai ISvyke nuo pirmadienio iki penktadienio
popietés ir yra Namie savaitgal;.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

PE  Fir-pen IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ses-sekm. [ HHHNEEEEEEEEEEEEEEEEEEN

Pavyzdys: Programa parduotuvéms ir biurams.

Programos perreguliavimas

Galite laikinai perreguliuoti programa paliete piktograma pagrindiniame ekrane. Naujas temperataros
nustatymas bus aktyvus iki kito suplanuoto programos pasikeitimo.

Pavyzdys: Grjztate namo laikotarpiu ISvyke ir palieciate piktogramqg Namie, kad pakeltuméte kambario
temperatarq iki Namie lygio.

Jeigu prijungtas grindy jutiklis sugenda, ekrane kas 20 sekundziy 1 sekunde rodomas perspéjimas O.
Palieskite ekrang ir jis persijungs i$ Err i 5E Mir atvirksciai.
Patvirtinkite naudodami /.

Jprastas veikimas (temperatlros nustatymas ir t. t.) dabar galimas naudojant tik kambario jutiklj. Kad
perspéjimas vis dar veikia rodo mirksintis O.

Kreipkités j montuotoja, kad jis atSaukty perspéjima:
1. 18 naujo prijunges grindy jutiklj. Jeigu mirksintis © iSnyksta, klaida iStaisyta.
2. Pakeites grindy jutiklj. Jeigu mirksintis O iSnyksta, klaida iStaisyta.

3. Atjunkite grindy jutiklj ir i$ naujo nustatykite ,Danfoss Icon™ Programmable” numatytuosius gamy-
klinius nustatymus. Perspéjimas iSjungtas, bet termostatas veikia be grindy jutiklio.

Danfoss UAB
Savanoriy pr. 347-209 . LT-49423 Kaunas
Tel.: (8-37) 352100 - Faks: (8-37) 353207

Danfoss firma neatsako uz galimas klaidas ir netikslumus kataloguose, bukletuose ir kituose spanudiniuose. Danfoss firma pasilieka teise be iSankstinio pranesimo keisti savo gaminius, taip pat ir
uzsakytus, su sglyga, kad nereikés keisti jau suderinty specifikacijy.
Visi paminéti spaudinyje prekybiniai zenklai yra atitinkampy kampanijy nuosavybé. Danfoss ir Danfoss logotipas yra Danfoss A/S nuosavybé. Visos teisée rezervuotos.
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