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,Danfoss SonoSelect 10" ir ,SonoSafe 10” yra
ultragarsiniai kompaktiski energijos skaitikliai,
skirti energijos sgnaudoms sildymo, vésinimo ir
misriose Sildymo ir vésinimo sistemose matuoti
siekiant idradyti saskaitas. Sie skaitikliai skirti
matavimams nuotoliniu badu nuskaityti (AMR).

Energijos skaitiklj sudaro ultragarsinis srauto
jutiklis, du Pt1000 temperataros jutikliai

ir skai¢iuotuvas su integruotais kontarais
temperatQrai matuoti bei srautui ir energijai
apskaiciuoti.

Svarbiausios funkcijos:

- Patikrintas ultragarso matavimo principas, skirtas ilgam veikimui

Néra reikalavimy tiesiems ruozams jtekéjime / istekéjime

Mazi slégio nuostoliai iki 0,03 bar, esant q,

Didelis 85 x 35 mm skystujy kristaly ekranas su 8 skaitmenimis (11,5 mm auks¢io), pagalbiniu meniu ir informacijos skydeliu
Kompaktiska konstrukcija

ISpléstinis pakeitimy ir klaidy zurnalas

Atmintis: saugomos 4 mety duomeny kasmetinés ir kasménesinés vertés (jsk. impulso jéjima)

Galima naudoti su skliaustuose nurodytais rysio moduliais (dvigubas ,M-bus”, sujungimas su vandens skaitikliu)
Maitinimas 3,6 V baterija (kei¢iama) arba 230 V maitinimas i$ maitinimo tinklo

Rysio sparta bodais 300, 2400, 4800 ir 9600 bps

,SonoApp” naudojamas ,Android” (,Bluetooth LE”, naudojant rakta)

Specua.llos SonoSelect 10 SonoSafe 10
savybés:
Baterii + 16 + 1 mety veikianti baterija « 16 + 1 mety veikianti baterija
aterija o . . .
(nuo pagaminimo dienos) (nuo pagaminimo dienos)
« Sildymo, vésinimo arba mirioms 3ildymo
ir vésinimo sistemoms &
e o . - S « Sildymas
- Tiekima ir grazinima galima konfigaruoti vietoje AN . . _— Lo
Lt ) — S - Tiekima ir grazinima galima konfigaruoti vietoje
« Energijos vienetus galima konfigUruoti vietoje L2 N - S
Lankstumas o - h « Energijos vienetus galima konfigGruoti vietoje
+ Rysio atnaujinimo lizdas o oo h
P . « Rysio atnaujinimo lizdas
+ 1,5 m PUR arba silikoninis kabelis nuo skaiciuotuvo . s I
S P, s : « 0,5 m PVC kabelis nuo skaiciuotuvo iki srauto jutiklio
iki srauto jutiklio leidzia lanksciai montuoti,
pvz., Silumos punktuose butuose
» EN1434 2 klasé + srautas ir energija apskai¢iuojama |+« EN1434 2 klasé + srautas ir energija apskaiciuojama
kas 0,5 sekundés kas 2 sekundes
« Atidarymo kontrolés priemoné nustato pavojaus « Atidarymo kontrolés priemoné nustato pavojaus
Sauga signalg, jei skaitiklj atidaro nejgaliotas darbuotojas signalg, jei skaitiklj atidaro nejgaliotas darbuotojas
9 « Diagnostikos funkcija, skirta skaitiklio duomeny « Diagnostikos funkcija, skirta skaitiklio duomeny
patikimumui apsaugoti patikimumui apsaugoti
« IP65 skaiciuotuvas « IP65 skaiciuotuvas
« Atgalinio srauto rodmenys « Atgalinio srauto rodmenys
+ Montuotojo jrankis (nuorodos ir konfigaravimas, « Montuotojo jrankis (nuorodos ir konfigaravimas,
pvz., AMR, impulsas, vienetai, tiekimas / grazinimas) pvz., AMR, impulsas, vienetai, tiekimas / grazinimas)
SonoApp e . A - . e . A - .
« Paleidimo jrankis (susieja vieta su serijos numeriu) - Paleidimo jrankis (susieja vieta su serijos numeriu)
« Darbinis jrankis (praéjimas + diagnostika) « Darbinis jrankis (praéjimas + diagnostika)
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Techninis apraSymas

Darifi

~SonoSelect 10” ir ,SonoSafe 10” energijos skaitikliai

Techniniai duomenys,
visas energijos skaitiklis

* Dviejy funkcijy energijos skaitikliai
tinkami naudoti tik patvirtintame
meteorologiniame intervale 5-95 °C

Taikymas Sildymo, vésinimo arba misrioms Sildymo ir vésinimo sistemoms*
Terpé Vandens pH nuo 7 iki 9,5 VDI 2035, VdTUV TCh 1466
Patvirtinimai, $ildymas EN1434 2 ir 3 klasé, MID (DK-0200-MI004-034), CPA pagal JJG225 -2010
Patvirtinimai, vésinimas Danija: TS 27.02 010, Sveicarija: METAS CH-T2-17763-01,
! Vokietija: PTB 17-22.001-DK, Austrija: BEV-13.426_0078-E2_2017
Srautas: 0,5 s (,SonoSelect 10“), 2 s (,SonoSafe 10“)
Matavimo ciklas Energija: 0,5 s (,SonoSelect 10”), 2 s (,SonoSafe 10“)
Temperatdra: 4 s (,SonoSelect 10”), 10 s (,SonoSafe 10”)
SonoSafe SonoSelect
Patvirtintos metrologinés ribos AO:3-90K AO:3-90K AO: 3-125K
9:5-95°C ©:5-95°C ©:5-130°C
. SonoSafe SonoSelect
Temp.ribos £A®:0,25-100 K A®:0,25-100 K A©:0,25-130 K
(energijos skaiciavimas)
©:0-105°C ©:0-105 °C ©:0-140°C
Kabelio jtempimo atlaisvinimas Atsparumas kritimui daugiau nei 5 kg
Aplinkos darbiné temperatira A klasé: 5-55 °C montavimas viduje, nesikondensuojanti
Aplinkos saugojimo temperatara Nuo -25 iki 60 °C
. ~ SonoSafe SonoSelect
Terpés temperatira
5-95°C 5-95°C 5-130°C
Mechaniné aplinka M2 klasé
Elektromagnetiné aplinka E1 klasé

Techniniai duomenys,

skaiciuotuvas

* Baterijos eksploatavimo laikas
matuojamas pagal Sias isankstines
sqlygas: gaubto temp. 45 °C, rysys kas

3,6 V nuolatinés srovés li¢io baterija (2 AA ,SonoSelect”, 1 AA ,SonoSafe”),

Maitinimas i$ maitinimo tinklo 230 V kintamoji srové
Baterijos eksploatacijos laikas* 16 + 1 mety
Kintamosios srovés jtampa 230V kintamoji srove
Vir$utiné ir apatiné jtampos nuokrypio riba +10 %/-15 %
Kintamosios srovés jtampos daznis 50/60 Hz
Energijos suvartojimas <2,5VA
15éjimas 3,6 V nuolatiné srové

Maitinimas is elektros tinklo e :
! I : JIntegral SuperCap” leidZia iSvengti

Atsarginis maitinimas nepatogumy iki 60 min. nutrakus
energijos matuoklio maitinimui.

Kabelio sandarinimas M12

2 laidai su PHR3-2 jungtimi,
skirti maitinimui i$ elektros tinklo

Maitinimo is elektros tinklo kabelis

85 x 35 mm skystyjy kristaly ekranas su 8 skaitmenimis (11,5 mm aukscio)

Ekranas Meniu vadovas ir informacijos skydelis
16 mety veikimas esant g, 45 °C be ekrano perpildymo
Vienetai MWh - kWh - GJ - Geal -°C-K-m?-m3/h-1/h
P 65
Atmintis saugomos 4 mety duomeny kasmetinés ir kasménesinés vertés (jsk. impulso jéjima)

prieinamas nuo FW01.06.00

Optika pagal EN62056-21.

Optiné sasaja Duomeny protokolas pagal EN13757-3, palaiko 2 400 arba 4 800 body.

Laidais prijungtas ,M-Bus” su EN13757-3, palaiko 300, 2 400, 4 800, 9 600 body.
Pristatoma su 1 m kabeliu (,SonoSelect”: PUR, ,SonoSafe”: PVC)

15 min., naudojant 2 400 body arba Rysys Serijos numeris: sssssvvNNyyWW (adresavimas)

greitesnj rysj, 80 metry magistraléje. ss: Pirminis adresas, yWWsssss: Antrinis adresas

Daugiau informacijos suzinosite N " - . - ~ X - o

susisieke su Danfoss. Papildomas rysys 1 rysio modulio lizdas (pristatytas is gamyklos ar gavus vélesnj atnaujinima)

Techniniai duomenys, DN 15 15 20 20 25 25 25 32

srauto jutiklis Nominalus srautas g m¥val) | 06 15 15 2,5 3,5 3,5 6,0 6,0
Maks. srautas g (m?/val.) 1.2 3 3 5 7 7 12 12
Minimalus srautas (1:100) g;* (m?3/val.) 0,006 0,015 0,015 0,025 0,035 0,035 0,06 0,06
Atjungimo srautas q. (m3/val.) | 0,0012 0,003 0,003 0,005 0,007 0,007 0,012 0,012
Perteklius g (m?3/val.) 1,32 33 33 55 77 7.7 12,3 12,3
Slégio nuostolis (esant g,, 50°C)  (mBar) 30 150 150 160 130 130 220 220
K,s vertés (Ap = Q2 / K,s2) 3,46 3,87 6,25 9,71 9,71 12,79
Jungtis G¥ A" G1 A" Gl A" | GT A" | GIaA" | G122 A"

110 mm 130 mm 160 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm

Slégis PN (bar) 25 (SonoSelect), 16 (SonoSafe)
IP [EN60529] 68 (SonoSelect), 65 (SonoSafe)
Temperataros ribos (°Q) Nuo 0 iki 105 ir nuo 0 iki 130 (SonoSelect), nuo 0 iki 105 (SonoSafe)
Kabelio ilgis 1,5 m (,SonoSelect 10”: PUR arba silikonas), 0,5 m (,SonoSafe 10“: PVC)

*Techniskai parengta 1:250 g, Montavimas Bet kokia pozicija, néra jéjimo arba isé¢jimo apribojimy
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Techninis apraSymas

Danifi

~SonoSelect 10” ir ,SonoSafe 10” energijos skaitikliai

Techniniai duomenys,
temperatiros jutiklis

Tipas Pt1000 tiesioginis trumpas, 2 laidy
Dydis Skersmuo: @5,2 mm, ilgis: 26 mm
Antgalis M10 x 1 mm Zzalvaris, su kai$cio uzraktu
Kabelio ilgis 1,5m
Tikslumas B klasé (EN60751)
o SonoSafe SonoSelect
Temperataros intervalas — — —
Nuo 5 iki 95 °C Nuo 0 iki 105 °C | Nuo 0 iki 150 °C
P 65
Patvirtintas temp. SonoSafe SonoSelect
intervalas iki EN60751 ©:0-105°C ©:0-105°C | ©:0-150°C
. SonoSafe SonoSelect
Temp. skirtumas EN60751
£0:3-105K £0:3-105 K | £20:3-150K
Slégis 25 barai

Rysio moduliai

*Zr. skyriy su duomeny telegrama.

*Tinkama abiem elektroniniams
jungikliams ir sandariajam
magnetiniam jungikliui.

Moduliai bendruoju atveju

Kad bty galima pritaikyti skaitiklj jvairioms paskirtims, ,SonoSelect 10" ir ,SonoSafe 10" yra lizdas,
skirtas rySio moduliams montuoti. Kiekviename modulyje yra savas p reguliatorius, jis maitinamas
sava baterija. Moduliai turi savag parametry rinkinj, iSsaugotag modulio p reguliatoriaus atmintinéje.
Rysiui naudojama energijos skaitiklio parametry vietiné kopija saugoma modulyje. Duomenys

i$ modulio atnaujinami skaitiklyje kas 10 minuciy.

Maitinimas: licio tionilo chlorido baterija (pusé AA dydzio) arba maitinimas is elektros tinklo (230 V).
2 impulso jéjimai / iséjimai su bendruoju jZeminimu.

Moduliai yra galvaniskai izoliuoti nuo pagrindinés energijos matuoklio grandinés.

Laidais prijungtas ,,M-Bus” modulis su 2 impulso jéjimais

Sumontavus skaitiklj ekrano 2 cikle bus rodoma laidiniy rysiy ir impulso jéjimy piktograma.

Laidais prijungtas ,M-Bus” yra galvaniskai izoliuotas nuo u reguliatoriaus ir impulsy jéjimy. Du impulso
jéjimus galima suprogramuoti nepriklausomai vienas nuo kito (zr. impulso jéjimo modulio duomenis).
»M-Bus” (pirminis)

Licio sulfinilchlorido baterija (pusé AA dydzio)
M-Bus” tiekimas
300, 2 400, 4 800, 9 600
Pagal EN1434-3 ir EN13757-3
16+1 mety
Serijos numeris: sssssvvNNyyWW

ss: Pirminis adresas, yWWsssss: Antrinis adresas
Belaidis OMS rysio modulis, 868,95 MHz su 2 impulso jéjimais
Sumontavus skaitiklj ekrano 2 cikle bus rodoma belaidziy rysiy ir impulso jéjimy piktograma. Du impulso

jéjimus galima suprogramuoti nepriklausomai vienas nuo kito (zr. impulso jéjimo modulio duomenis).
Standartinis

»M-Bus” (antrinis)

Palaikomas body koeficientas

Rysio protokolas

Baterijos eksploatacijos laikas

Adresavimas

Atvirosios matavimo sistemos (angl. ,Open Metering System”, OMS) problema 4.0.2

Daznis 868,95 MHz

Antena Vidinis

Perdavimo galia 10 mW (maks. 25 mW; 13,9 dBm)
Rezimas T1 rezimas
Sifravimas

AES 128 bity Sifravimas (5 rezimas), parametrizuotas statinis raktas

Siuntimo intervalas Fiksuotas tinklas: 15 min. Praeinant (angl. ,Walk-by“): 2 min. (abu kei¢iami)

Telegrama Standartiné telegrama*

16 + 1 mety (i$jungus impulsinius jéjimus),
priklausomai nuo laikotarpio (pvz., 10 + 1 mety 2 min. laikotarpiui)
Serijos numeris: sssssvvNNyyWW
yWWsssss: Antrinis adresas

Baterijos eksploatacijos laikas

Adresavimas

2 impulso jéjimy modulis
Sumontavus skaitiklj ekrano 2 cikle bus rodoma impulso jéjimy piktograma. Akumuliuota tarj gali skaityti
tik rySys. Du impulso jéjimus galima suprogramuoti nepriklausomai vienas nuo kito.

Impulso verté Nuo 0,001 m? iki 1 m? vienam impulsui

[tampos tiekimas <6,0V

Saltinio srové <0,1mA

Auksto lygio jéjimo slenkstis >2V

Zemo lygio jéjimo slenkstis <05V

Pakélimo rezistorius 100 kQ

Impulso ilgis >100 ms

Maksimalus daznis <5Hz

Impulsy jéjimai Pagal EN1434-2, 7.1.5 skyriy (impulso jéjimo jrenginiy klasifikacijos IB klasé)*
Baterijos eksploatacijos laikas 16+1 mety
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Techninis apraSymas

Darifi

~SonoSelect 10” ir ,SonoSafe 10” energijos skaitikliai

Rysiy moduliai (nuolatiniai)

* Numatytasis nustatymas. Gali bati
pakeistas naudojant,,SonoApp”

Pastaba! Numatytqjj nustatymq
galima pakeisti naudojant ,, SonoApp

u

2 impulso iséjimy modulis

Sumontavus skaitiklj ekrano 2 cikle bus rodoma laidiniy rysiy piktograma.

1 impulsas (energija*)

+ 16 gnybtas, - 17 gnybtas

2 impulsas (taris*)

+ 18 gnybtas, - 19 gnybtas

Impulso verté*

Vienetas pagal ekrana. Mastelis taikomas pagal maziausia reikSminga ekrano
skaitmenj (numatytajj nustatyma galima pakeisti naudojant ,SonoApp”)

Impulso laikas

Atnaujinama kas 15 sekundziy

Poliskumo pakeitimas

Nejmanoma, bet gali atlaikyti =30 V, maks. 27 mA be nuostoliy

Impulso ilgis > 100 ms
Impulso pauzé > 100 ms
[tampos tiekimas 3-30V
Saltinio srove <27 mA
Salyga ON (jjungta) U<2,0esant 27 mA
Salyga OFF (iSjungta) R=6MQ
Maksimalus daznis <5Hz

Impulsy iséjimai

Pagal EN1434-2, 8.2.3 skyriy
(impulso isvesties jrenginiy klasifikacijos OB klasé)

Baterijos eksploatacijos laikas

16+1 mety

Kabelio ilgis

Maks. 25 m

Pavojaus signalai

E32 suaktyvintas skaitiklyje, jei:
1) modulio baterija yra tuscia;
2) kai véluojanciy impulsy skaicius virsija 5 000 (neteisingas mastelis).

Duomeny telegrama

Laidinis ,M-Bus”

Standartiné telegrama

(16 sekundziy, jei maitinama

i$ elektros tinklo):

« Akumuliuota energija (3ildymo

ir vésinimo dviejy funkcijy skaitikliui)
Akumuliuotas taris (Sildymo

ir vésinimo dviejy funkcijy skaitikliui)
Esamas srautas

Dabartiné galia

Tiekiamo srauto temperatira
Grazinama temperatara
Temperatary skirtumas

Gaubto temperatira

Dabartinis laikas

Gamyklinis valandy skaitiklis

Valandy skaitiklis, gerai

Belaidis ,M-Bus” (OMS)
Standartinés telegramos

fiksuotas tinklas

(kas 15 minuciy siunc¢iamas intervalas,
kas 16 sekundziy, jei maitinama i$ tinklo):
+ Akumuliuota energija (Sildymo ir
vésinimo dviejy funkcijy skaitikliui)
Akumuliuotas taris (Sildymo ir
vésinimo dviejy funkcijy skaitikliui)
Esamas srautas

Dabartiné galia

Tiekiamo srauto temperatira
Grazinama temperatara

Dabartinis laikas

Belaidis ,M-bus” (praeinant)
Standartiné telegrama (praéjimas)
(kas 2 minutes siunc¢iamas intervalas,
kas 16 sekundziy, jei maitinama

is tinklo):

+ Akumuliuota energija (Sildymo ir
vésinimo dviejy funkcijy skaitikliui)
Akumuliuotas taris (3ildymo ir
vésinimo dviejy funkcijy skaitikliui)
Dabartinis laikas

Gamyklinis valandy skaitiklis

1 ménesio Zurnalas (paskutinio
meénesio zurnalas)

Dviejy funkcijy skaitikliai

Dviejy funkcijy skaitikliai skirti misrioms Sildymo ir ausinimo sistemoms. ©,. numatytoji verté yra
30 °C, jg galima sukonfiglruoti ,SonoApp”. Dviejy funkcijy energijos skaitikliai tinkami naudoti
tik patvirtintame meteorologiniame intervale 5-95 °C.

e/nlet
|
I
|
|
|
ehc I 6hc
I
|
I
-AO 0 +AO
E 3 s
§ I < 3

Raktas

I crergija neakumulivojama
Sildymas
Vésinimas

ABOp = AB,yjung. = 0,25 K
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Techninis apraSymas

~SonoSelect 10” ir ,SonoSafe 10” energijos skaitikliai

Taikymo bréziniai
Silumos skaitikliai turi raudong
temperatdros jutiklj tiekimo
vamzdyje, o visi vésinimo
matuokliai turi mélyng
temperaturos jutiklj

tiekimo vamzdyje

— ©

Tiekimas

Grazinimas

Tikslumas

Klaida [%]

55
5.0
45
40
35
30
25
20
15
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5

204
-2.5 1F

-3.0
-3.5
-4.0

4.5 1
5.0 7

-5.5

Srauto jutiklio klaida

{/’—

r

Y

——

EN1434 2' klase == == Gamybos tikslumo ribos esant 50 °C

Pastaba. Pagal EN 1434.

20

40 50 60 70 80 90 100
Debitas [%]
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Techninis apraSymas

~SonoSelect 10” ir ,SonoSafe 10” energijos skaitikliai

Slégio nuostoliai
ICICIINC I I
ORoR o) oR of
1000 7/ 7
y4 V4 /
V4 /
/ /
= 7/
3 '{/ /
< Y/ Ay
2 // //
g 100 // y 4 7
o y A /17
= / VARV 4
c 44 / /
o /' /)
> / ,/ /
w // / / /
V74
o A
100 1000 10000 100 000
Debitas [I/ h]
Meniu struktara
)
Sukaupta
:""';;xgv;g;;s‘.dyms@mm.mai Sme @ aame @) eerain. D ter™ '\vaandos

lejimas
—@—

Ve

<
*Silumos skaitikls: Sildymo energija, Sildymo taris

Vesinimo skaitikis: vésinimo energija, vésinimo taris
§i i

Sroveé

() wattinimas @ stautas O srautotemp. 8 Grazinimo temp. O Temp. skirtumas yidungta
5 N N N N
> > > > >

Ekrano testas /

[
e e

)7

spragte-
— ) I
E ,) -

@-»-@ Istorijos Zurnalas T
N
OO > 12 mnsiod

Montavimas

Sukimas vamzdzio asyje.

Vamzdzio padétis: apribojimy néra,
bet venkite padéciy, kai gali prisirinkti oro.
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Techninis apraSymas

~SonoSelect 10” ir ,SonoSafe 10” energijos skaitikliai

Matmenys

| |

>
maks. 37,4

C
133

Matmenys DN15 DN20 DN20 + iSplétimo vamzdis 014U1957 DN25 DN25 DN32
A G#%A G1A G1A Gl A Gl A G12A

B 12 mm 14 mm 14 mm 16 mm 16 mm 18 mm

C 110 mm 130 mm 190 mm 160 mm 260 mm 260 mm
D 33,5mm 38 mm 38 mm 40,5 mm 40,5 mm 40,5 mm
E 74,5 mm 77,5mm 77,5mm 80,5 mm 80,5 mm 80,5 mm

F 32mm 32mm 32mm 41 mm 41 mm 41 mm
Svoris 7009 800g 11009 11009 15009 16009
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Techninis apraSymas

~SonoSelect 10” ir ,SonoSafe 10” energijos skaitikliai

Uzsakymas
»SonoSelect 10” - Sildymas
ROATHE Temperaturos | Temperaturos o
zk:'its'kl'o PN | Montavimas ribos jutiklio Maitinimas Interg;u:tas Moduliai Ev'i‘::‘g;’:: Kodas
4 (el kabelioilgis ysy
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) Neéra Rad'ljo OMS 868’95 kWh 014U0068
su 2 impulso jéjimais
Tiekimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) Neéra Rad.'Jo OMS 868’95 GJ 014U0070
su 2 impulso jéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) Néra Rad'uo OM5 86895 GJ 014U0071
su 2 impulso jéjimais
DN15 Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0165
gg/oaﬁgn’/h PN25 | Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” | 2 impulso jéjimai kwh |014U0183
2 mm
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) Neéra Radug OMs W.E ?68’95 kWh 014U0324
su 2 impulso jéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus" Néra modulio kWh 014U0449
Tiekimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus" Néra modulio kWh 014U0450
Grazinimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m | 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0419
Tiekimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m | 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” 2 impulso jéjimai kWh 014U0434
Grazinimas 5-95°C PURTSm | 3,6V nuolatinés sroves baterija (2 AA tipo) Nera Radijo OM5868,95 |\ | 014u0081
su 2 impulso jéjimais
Tiekimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra Rad'uo OMS 868,95 GJ 014U0083
su 2 impulso jéjimais
GraZinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra Rad'uo OMS 86895 GJ 014U0084
su 2 impulso jéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0167
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” 2 impulso jéjimai kWh 014U0185
Tiekimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” 2 impulso jéjimai kWh 014U0186
DN15 - . - . - ) . Radijo OMS WB 868,95
dp1,5m¥h | PN25 | Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra su 2 impulso jejimais kWh 014U0253
G% 110 mm —
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Neéra Radug OMs W.E ?68’95 kWh 014U0340
su 2 impulso jéjimais
Laidais prijungtas
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230V Laidinis ,M-Bus” | ,M-Bus” su 2 impulso kWh 014U0350
iéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0451
Laidais prijungtas
Grazinimas 5-95°C PURS5,0m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” | ,M-Bus” su 2 impulso kWh 014U0495
iéjimais
Grazinimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m | 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0421
DN15
g, 1,5m%h  [PN25| Grazinimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0544
G% 110 mm
Tiekimas 5-95°C PURLSm | 3,6V nuolatins sroveés baterija (2 AA tipo) Nera Radijo OMS 868,95 GJ  |01auoo9s
su 2 impulso jéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) Néra Rad'uo OMs 868’95 GJ 014U0097
su 2 impulso jéjimais
DN20 Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0169
gq 11:§0m3/h PN25 | Grazinimas 5-130°C Silikoninis 1,5m | 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kwh  [014U0423
mm
Grazinimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m | 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” 2 impulso jéjimai kWh 014U0437
Tiekimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m | 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” 2 impulso jéjimai kWh 014U0438
Grazinimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0546
Tiekimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0547
- o L . " ) . Radijo OMS 868,95
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) Néra su 2 impulso jéjimais kWh 014U0107
_ o L . " ) . Radijo OMS 868,95
Tiekimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroves baterija (2 AA tipo) Neéra su 2 impulso jéjimais GJ 014U0109
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) Néra Rad'uo OMS 868’95 GJ 014U0110
su 2 impulso jéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0171
DN20 3 Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” 2 impulso jéjimai kWh 014U0189
dp2,5m¥h | PN25 ) 1)
2,
G1130mm Graginimas 5-95°C PURT5m | 3,6V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra Radijo OMS WB868,95| 1 \v1, | 014u0325
su 2 impulso jéjimais
GraZinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Néra Radijo OMS WB 868,95 kWh  |014U0344
su 2 impulso jéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus" Néra modulio kWh 014U0455
Laidais prijungtas
Grazinimas 5-95°C PUR5,0m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” | ,M-Bus” su 2 impulso kWh 014U0496
jéjimais
DN20 Grazinimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m | 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0425
qp 2,5 m¥h PN25 Tiekimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m | 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” 2 impulso jéjimai kWh 014U0440
G1130mm Grazinimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus" Néra modulio kWh 014U0548
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Techninis apraSymas

~SonoSelect 10” ir ,SonoSafe 10” energijos skaitikliai

Uzsakymas
»SonoSelect 10" - Sildymas (nuolatinis)
g Temperatiiros | Temperaturos -
:k:'its'kho PN | Montavimas ribos jutiklio Maitinimas Interg;u:tas Moduliai Ev'i‘ee:nzltj:ss Kodas
Y 1©] kabelioilgis y3y
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Neéra Rad'uo OMs 86895 kWh 014U0120
su 2 impulso jéjimais
Tiekimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Neéra Rad}uo OMS 86895 GJ 014U0122
su 2 impulso jéjimais
DN25 Grazinimas 5-95°C PURT5m | 3,6V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra Razd.”O o> 86595 G)  |o1au0123
4»3,5mYh | PN25 su 2 impulso jéjimais
G1% 160 mm Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0173
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” 2 impulso jéjimai kWh 014U0191
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra Rad”? OMs W.E ?68’?5 kWh 014U0335
su 2 impulso jéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0457
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra Rad}uo OMms 86895 kWh 014U0133
su 2 impulso jéjimais
Tiekimas 5-95°C PUR15m | 3,6V nuolatinés sroves baterija (2 AA tipo) Néra Radijo OMS 868,95 GJ 014U0135
su 2 impulso jéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR15m | 3,6V nuolatinés sroves baterija (2 AA tipo) Nera Radijo OMS 868,95 GJ 014U0136
DN25 su 2 impulso jéjimais
dp3,5m’h | PN25 . . . . Radijo OMS WB 868,95
G1% 260 mm Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Néra su 2 impulso jéjimals kWh 014U0346
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0447
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0459
Grazinimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m | 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0427
Grazinimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m Maitinimo tinklo jtampa 230V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0550
Grazinimas 5-95°C PUR15m | 3,6V nuolatinés sroves baterija (2 AA tipo) Néra Radijo OMS 868,95 kwh |014U0268
su 2 impulso jéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” 2 impulso jéjimai kWh 014U0270
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0272
Grazinimas 5-95°C PUR15m | 3,6V nuolatinés sroves baterija (2 AA tipo) Néra Radijo OMS WB 868,95 | 1\\1 | 014u0336
DN25 su 2 impulso jéjimais
q,60m”h | PN25| Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Nera RadijoOMSWB 868,95| |\\\\  |914u0348
G1% 260 mm su 2 impulso jéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0461
Grazinimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m | 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0429
Grazinimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m | 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” 2 impulso jéjimai kWh 014U0443
Tiekimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m | 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” 2 impulso jéjimai kWh 014U0444
Grazinimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m Maitinimo tinklo jtampa 230V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0552
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” 2 impulso jéjimai kWh 014U0280
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0282
DNé—”g ”h PN2S Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0463
,0m
2‘11/2 260 mm GraZinimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m | 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0431
Grazinimas 5-130°C Silikoninis 1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0554
Tiekimas 5-130°C Silikoninis 1,5 m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0555
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Techninis apraSymas

~SonoSelect 10” ir ,SonoSafe 10” energijos skaitikliai

Uzsakymas
»SonoSafe 10” - Sildymas
Zl;:iitsiklio PN | Montavimas Tem|:iel:::uros Te";.':fi;;: r.os Maitinimas Interg;;:tas Moduliai Ev'i‘:;z::j:: Kodas
[O] kabelio ilgis

Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) Néra Néra modulio kWh 014U0001
Tiekimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) Néra Néra modulio kWh 014U0002
Graginimas |  5-95°C PVC15m | 3,6V nuolatines srovés baterija (1 A tipo) Nera Sszdi?gp%'l\gz fgﬁfjs kwh |014U0235
Tiekimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (1 AA tipo) Neéra Ssazdi?:p%ﬂ\gz ?é?ﬁ]’,‘gasis kWh 014U0236
DN15 . Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) Néra R::g?ﬁ?m?;g;ﬁgg?j kWh 014U0250
ggﬂ?ﬁ(r)néfr;] PN16 Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0003
Tiekimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0004
Tiekimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio GJ 014U0028
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio GJ 014U0029
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” 2 impulso jéjimai kWh 014U0203
Tiekimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” 2 impulso jéjimai kWh 014U0204
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0361
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (1 AA tipo) Neéra Néra modulio kWh 014U0005
Graginimas 5-95°C PVC1,5m | 3,6V nuolatinés srovés baterija (1 A tipo) Néra sﬁazdi?:pillvslg fgﬁfjs KWh  |014U0237
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) Néra R:f'zj?n?mi\gl!iﬁg%is kWh 014U0251
2?11,?5 m¥h PN16 Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0007
G% 110 mm Tiekimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0008
Tiekimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio GJ 014U0035
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio GJ 014U0036
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” 2 impulso jéjimai kWh 014U0205
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0363
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (1 AA tipo) Neéra Néra modulio kWh 014U0009
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0011
DN20 Tiekimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatines srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh  |014U0012
g‘i 11,§0mm/:1 PNTE Tiekimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio GJ 014U0042
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio GJ 014U0043
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus" Néra modulio kWh 014U0365
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) Néra Néra modulio kWh 014U0013
2:‘222 m¥h | P16 Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (1 AA tipo) Neéra ssazdi?r?pill\:z ?é?f:]’,‘gasis kWh 014U0241
o1 13omm Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (1 AA tipo) Neéra R::izj?n?m?s\év;ﬁg&is kWh 014U0252
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0015
Tiekimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0016
DN20 R Tiekimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio GJ 014U0049
2‘1 21,350mm/r: PNTE GraZinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio GJ 014U0050
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” 2 impulso jéjimai kWh 014U0209
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0367
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (1 AA tipo) Neéra sﬁi‘lzdi?spallvslg ?g%?;s kWh 014U0243
Grainimas 5-95°C PVC15m | 3,6V nuolatinés sroves baterija (1 AA tipo) Nera R:fg?ﬂ?:{'ﬁg‘(’:’;ﬁggf KWh | 014U0332
g:‘;g m¥h | PNT6 Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0019
G1% 160 mm Tiekimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0020
Tiekimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio GJ 014U0056
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio GJ 014U0057
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” 2 impulso jéjimai kWh 014U0211
Graginimas 5-95°C PVC1,5m | 3,6V nuolatinés srovés baterija (1 A tipo) Néra Sﬁi’zdi‘iﬁp%'lvs'g fgﬁfjs KWh  |014U0245
D25 Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0023
dp3,5m¥Yh | PN16 Tiekimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0024
G174 260 mm Tiekimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio GJ 014U0063
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio GJ 014U0064
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0369
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Techninis apraSymas

~SonoSelect 10” ir ,SonoSafe 10” energijos skaitikliai

Uzsakymas
~SonoSafe 10” Sildymas (nhuolatinis)
g Temperatiiros | Temperaturos -
:k:'its'kho PN | Montavimas ribos jutiklio Maitinimas Interg;u:tas Moduliai Ev'i‘ee:nzltj:ss Kodas
Y 1©] kabelioilgis y3y
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (1 AA tipo) Neéra Radlzj(.) OM? W.B, ?68’95 kWh 014U0333
DN25 su 2 impulso jéjimais
06,0 m¥h PN16 | GraZinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0266
G171 260 mm Tiekimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatines srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Nera modulio kWh |014U0267
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0371
Grazinimas 5-95°C PVC1,5m | 3,6V nuolatinés srovés baterija (1 A tipo) Néra Radijo OMS WB 868,95 | 11, |014U0334
DN32 su 2 impulso jéjimais
3
gq%ggz)/mhm PNT6 Grazinimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0276
Tiekimas 5-95°C PVC1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (1 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U0277
Uzsakymas
»SonoSelect 10” - vésinimas
T Temperatiiros | Temperaturos m
:kzlits'kho PN | Montavimas ribos jutiklio Maitinimas Interg;u:tas Moduliai E\lr;eer:gltj;,ss Kodas
4 [e] kabelio ilgis ysy
DN15 Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1400
06m¥h | PN25
g‘éA 110 mm Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1456
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1401
- o - . " ) . Radijo OMS 868,95
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroves baterija (2 AA tipo) Néra su 2 impulso jéjimais kWh 014U1411
Laidais prijungtas
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” | ,M-Bus” su 2 impulso kWh 014U1415
jéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR3,0m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra Rad”? OMs W.E ?68’95 kWh 014U1435
DN15 su 2 impulso jéjimais
dp1.5m%h | PN25 . . - . i ) . Radijo OMS WB 868,95
G3% 110 mm GraZinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra su 2 impulso jéjimais kWh 014U1449
Laidais prijungtas
Grazinimas 5-95°C PUR3,0m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” | ,M-Bus” su 2 impulso kWh 014U1455
iéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1457
Laidais prijungtas
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” | ,M-Bus” su 2 impulso kWh 014U1470
iéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1402
- o L . " ) . Radijo OMS 868,95
DN20 , GraZinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroves baterija (2 AA tipo) Néra su 2 impulso jéjimais kWh 014U1412
gy 1,5m%h | PN25 -
G1130mm Grazinimas 5-95°C PURTSm | 3,6V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra Radijo OMS WB 868,95 | 1, | g14u1450
su 2 impulso jéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1458
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1403
Graginimas 5-95°C PURT5m | 3,6V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra Radijo OMS 868,95 KWh | 014U1413
su 2 impulso jéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR3,0m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra Radug OMs W.B, 968’.95 kWh 014U1436
DN20 su 2 impulso jéjimais
2,5m%h | PN25 i
gﬁ 130 mm Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra Radijo OMS W 868,95 kWh 014U1451
su 2 impulso jéjimais
Laidais prijungtas
Grazinimas 5-95°C PUR5,0m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” | ,M-Bus” su 2 impulso kWh 014U1473
iéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1459
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1404
Grazinimas 5-95°C PUR15m | 3,6V nuolatinés sroves baterija (2 AA tipo) Néra Radijo OMS 868,95 kwh | 014U1414
su 2 impulso jéjimais
DN25 Grazinimas 5-95°C PUR15m | 3,6V nuolatinés sroves baterija (2 AA tipo) Néra RadijoOMSWB 86895 | |\, | 014u1452
3 su 2 impulso jéjimais
dp3,5m¥h | PN25
7 =
G1% 160 mm Grazinimas 5-95°C PUR3,0m | 3,6V nuolatines srovés baterija (2 AA tipo) Néra RadijoOMSWB 86895 | |\v;, | 014u1453
su 2 impulso jéjimais
Laidais prijungtas
Grazinimas 5-95°C PURS5,0m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” | ,M-Bus” su 2 impulso kWh 014U1474
iéjimais
DN25
qp3,5 m¥h PN25 | Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1460
G1% 160 mm
DN25 Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1424
gp,3,5m¥h | PN25 . . - . " ) . Radijo OMS 868,95
G1% 260 mm Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra su 2 impulso j&jimais kwh 014U1426
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Techninis apraSymas

~SonoSelect 10” ir ,SonoSafe 10” energijos skaitikliai

Uzsakymas
»SonoSelect 10" - vésinimas (nuolatinis)
o Temperatiiros | Temperatiros m
Zkad'its'kl'o PN | Montavimas ribos jutiklio Maitinimas Interg;u:tas Moduliai Ev'i‘eer:zltj:ss Kodas
4 [el kabelioilgis badd
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1429
DN25 Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra Razd'uo Oll\/IS 868,95 kWh 014U1431
q 6.0 m3/h PN25 SuU ZImpulso jejimais
P .r
G1% 260 mm Grazinimas 5-95°C PUR3,0m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Neéra Rad”‘.) OM5 W.'? §68’?5 kWh 014U1437
su 2 impulso jéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus" Néra modulio kWh 014U1461
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1432
Grazinimas 5-95°C PUR3,0m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Neéra Radug OM> W.B, §68’?5 kWh 014U1454
DN32 su 2 impulso jéjimais
d,60m’h | PN25 Laidais prijungtas
G172 260 mm Grazinimas 5-95°C PUR5,0m 3,6 V nuolatines srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” | ,M-Bus” su 2 impulso kwh  |014U1475
jéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1462
Uzsakymas
»SonoSelect 10“- misri Sildymo ir vésinimo sistema
AT Temperatiros | Temperaturos m
:k:'its'kl'o PN | Montavimas ribos jutiklio Maitinimas Interg;u:tas Moduliai Ev'i‘:;z't’:: Kodas
4 [0l kabelioilgis badd
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1300
DN15 .
4,06m¥h | PN25 | Grazinimas 5-95°C PURT5m | 3,6V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra Rad'zl‘? OMf WB86895|  ywh |o014U1307
G3% 110 mm su 2 impulso jéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1334
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1301
DNI5 Grazinimas 5-95°C PURT5m | 3,6V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra Radijo OM? WB86895|  ywh  |014U1308
ap1,5m%h | PN25 su 2 impulso jéjimais
G% 110 mm Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatines srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” | 2 impulso jéjimai kwh  |014U1315
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1335
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1302
DN20 =
Gp1,5m%h | PN25| Grazinimas 5-.95°C PURT5m | 3,6V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra Rad'ZJ‘.’ OM> WEB6895|  kwh |01au1309
G1130 mm su 2 impulso jéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1336
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1303
DN20 Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Nera Radlzjc.) OM? WB86895| 1 \wh |o014u1310
dp2,5m7/h PN25 su 2 impulso jéjimais
G1130mm Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” 2 impulso jéjimai kWh 014U1317
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1337
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1304
DN25 -
@»3,5m¥h | PN25 | Grazinimas 5-95°C PURT5m | 3,6V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Néra Rad'zl‘.’ OMf WB86895 | 014U1311
G1% 160 mm SuU ZImpulso jejimais
5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1338
DN25 GraZinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1305
q,60m’h | PN25 . . " . R ) . Radijo OMS WB 868,95
G1%4 260 mm GraZinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) Neéra su 2 impulso jéjimais kWh 014U1312
DN25
q, 6,0 m¥h PN25 | Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1339
G1% 260 mm
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés srovés baterija (2 AA tipo) | Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1306
DN32 =
qp6,0m*h | PN25 | Grazinimas 5-95°C PUR1,5m 3,6 V nuolatinés sroveés baterija (2 AA tipo) Neéra Radlzj‘.) OM? W.'? §68’?5 kWh 014U1313
G1% 260 mm su 2 impulso jéjimais
Grazinimas 5-95°C PUR1,5m Maitinimo tinklo jtampa 230 V Laidinis ,M-Bus” Néra modulio kWh 014U1340
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Danifi

Priedai

Gaminys Paskirtis Kiekis Kodas

Prijungimo antgalio sujungimo rinkinys DN15 G3%4"-R'2" PN25 130 °C 1 rinkinys 087G6071
Prijungimo antgalio sujungimo rinkinys DN20 G1”-R3" PN25 130 °C 1 rinkinys 087G6072
Prijungimo antgalio sujungimo rinkinys DN25 G1% col.-R1 col. PN25 130 °C 1 rinkinys 087G6073
Prijungimo antgalio sujungimo rinkinys DN15 G3%"-R"2" PN16 95 °C 1 rinkinys 014U1936
Prijungimo antgalio sujungimo rinkinys DN20 G1"-R%" PN16 95 °C 1 rinkinys 014U1937
Prijungimo antgalio sujungimo rinkinys DN25 G1%"-R1” PN16 95 °C 1 rinkinys 014U1938
Prijungimo antgalio sujungimo rinkinys DN32 G1'2"-R%" PN25 130 °C 1 rinkinys 014U1939
Temperataros jutiklio adapteris R2" adapteris, skirtas M10x1 (32 vnt.) —F"Ii‘l;gsiT;%igegio sandarinimas naudojant pluosta. 32 vnt. 014U1935
Temperatirros jutiklic adapteris RY.2" adapteris, skirtas M10x1 (1 vnt.) —Pk'\tligsir;igos:icegio sandarinimas naudojant pluosta. 1vnt. 014U1941
Temperataros jutiklio adapteris RY2" adapteris, skirtas M10x1 (32 vnt.) - su varine tarpine ploks¢iajam sandarinimui. PN25 130 °C 32vnt. 087G6076
Temperataros jutiklio adapteris R2" adapteris, skirtas M10x1 (1 vnt.) - su varine tarpine ploksciajam sandarinimui. PN25 130 °C 1vnt. 087G6075
T formos jungtis T formos jungtis DN15: G%2", G%2", G¥2" PN25 130 °C 1vnt. 014U1959
T formos jungtis T formos jungtis DN20: G3%", G2", G¥%4" PN25 130 °C 1vnt. 014U1960
T formos jungtis T formos jungtis DN25: G1”, G%2", G1” PN25 130 °C 1vnt. 014U1961
T formos jungtis T formos jungtis DN32: G1%4", G¥2", G1v4" PN25 130 °C 1vnt. 014U1943
Rutulinis ventilis G'2" vidinis sriegis, Pt jutiklio jungtis M10, PN25 130 °C 1vnt. 187F0593
Rutulinis ventilis GY2" vidinis sriegis, Pt jutiklio jungtis M10, PN25 130 °C 12 vnt. 087H0118
Rutulinis ventilis G¥%" vidinis sriegis, Pt jutiklio jungtis M10, PN25 130 °C 1vnt. 187F0592
Rutulinis ventilis G¥%" vidinis sriegis, Pt jutiklio jungtis M10, PN25 130 °C 12 vnt. 087H0119
Rutulinis ventilis G1” vidinis sriegis, Pt jutiklio jungtis M10, PN25 130 °C 1vnt. 187F0591
Rutulinis ventilis G1” vidinis sriegis, Pt jutiklio jungtis M10, PN25 130 °C 12 vnt. 087H0120
Prie sienos montuojamas komplektas Prie sienos montuojamas skai¢iuotuvas 1 rinkinys 014U1945
I1Splétimo vamzdis, L =60 mm DN20 x G1 1vnt. 014U1957
I3plétimo vamzdis, L = 100 mm DN25 x G1Va 1vnt. 014U1958
Tarpiné DN15 1 rinkinys 014U1964
Tarpiné DN20 1 rinkinys 014U1965
Tarpiné DN25 1 rinkinys 014U1966
Tarpiné DN32 1 rinkinys 014U1942
Sandarinimo ziedo montavimo komplektas Sandarinimo Ziedas @4,3 x 2,4 + montavimo jrankis 1 rinkinys 014U1967
Baterija Baterijy paketas 1 AA tipo 1vnt. 014U1968
Baterija Baterijy paketas 2 AA tipo 1vnt. 014U1969
Rysio modulis ,M-Bus” modulis su 2 impulso jéjimais 1vnt. 014U1998
Rysio modulis Belaidis OMS 868,95 MHz su 2 impulso jéjimais 1vnt. 014U1999
Rysio modulis 2 impulso jéjimai 1vnt. 014U1995
Rysio modulis 2 impulsy iséjimai 1vnt. 014U1993
,Bluetooth” raktas IR2BLE 1vnt. 014U1963
Sandarinimo rinkinys 4 laidai su + 4 fiksavimo tarpikliais 1 rinkinys 014U1962

* Pagal pageidavimq galima sukurti naujus kodus su unikaliu duomeny deriniu. Jei reikia, kreipkités j vietinj produkty vadybininkg.

© Danfoss | 2022.12

Al1915864764141t-001101 | 13




ENGINEERING
TOMORROW

Techninis apraSymas »SonoSelect 10" ir ,SonoSafe 10” energijos skaitikliai

Danfoss UAB
Climate Solutions « danfoss.It « +370 5 210 5740 - klientucentras.lt@danfoss.com

Bet kokia informacija, jskaitant, be kita ko, informacija apie gaminio pasirinkima, pritaikyma ar naudojima, produkto dizaing, svorj, matmenis, talpg ar kitus techninius duomenis, aprasytus naudojimo
instrukcijose, kataloguose, reklamose ir kt., pateikiama rastu, zodziu, elektronine forma, internete ar parsisiunciama, laikoma informacinio pobtdzio ir yra privaloma tik tuo atveju ir tik tiek, kiek ji aiskiai
nurodyta prie sandorio kainos ar uzsakymo patvirtinime. ,Danfoss” neprisiima atsakomybés dél galimy klaidy, esanciy kataloguose, brositrose, vaizdo jrasuose ir kituose leidiniuose.

,Danfoss” pasilieka teise keisti savo gaminius be jspéjimo, taip pat ir uzsakytus, bet nepristatytus gaminius, su salyga, kad Siuos pakeitimus galima jgyvendinti nekei¢iant gaminio formos, pritaikymo ar
funkcijy.

Visi leidinyje paminéti prekiy zenklai yra ,Danfoss A/S" arba ,Danfoss” grupés jmoniy nuosavybé. ,Danfoss” ir ,Danfoss” logotipas yra ,Danfoss A/S” nuosavybé. Visos teisés saugomos.
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