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Data Sheet

Przetworniki ciSnienia
Typ MBS 33

Do zastosowan morskich wymagajacych wysokiej doktadnosci pomiaru

Przetworniki cisnienia typu MBS 33M
przeznaczone sa do uzytku w prawie
wszystkich zastosowaniach morskich i
zapewniaja hiezawodny pomiar cisnienia,
nawet w trudnych warunkach srodowiskowych.

Oferta przetwornikdw obejmuje urzadzenia z
sygnatem wyjsciowym 4 - 20 mA, wersje do
pomiaru cisnienia absolutnego i wzglednego,
zakres pomiaru od 0 - 1 bar do 0 - 600 bar. MBS
33M oferuje ponadto duza réznorodnos¢
przytaczy cisnieniowych i elektrycznych.

Solidna konstrukcja doskonale odporna na
drgania oraz zakt6cenia elektromagnetyczne
EMC/EMI spetnia najbardziej rygorystyczne
wymogi przemystu morskiego.

Charakterystyka

+ Przeznaczone do pracy w trudnych
warunkach morskich

« Uznania typu morskich towarzystw
klasyfikacyjnych

+ Obudowa i elementy majace kontakt z
medium wykonane z kwasoodpornej stali
nierdzewnej (AISI 316L)

« Pomiar ci$nienia wzglednego i absolutnego

od 0 do 600 bar

Sygnat wyjsciowy: 4-20 mA

Szeroki wybér przytaczy cisnieniowych

« Petna cyfrowa kompensacja wptywu
temperatury

« Dopuszczone do stosowania w strefie ATEX 2

atmosfery zagrozonej wybuchem

Certyfikat UL

Al1244286497067pl-000803



Przetworniki ci$nienia typu MBS 33M

Specyfikacja

Dane techniczne

Tabela 1: Charakterystyka (EN 60770)
Doktadno$¢ (zawiera nieliniowo$¢, histereze i powtarzalno$c)

Nieliniowos¢ BFSL

Histereza i powtarzalnos¢

Przesuniecie termiczne punktu zerowego

Przesuniecie czutosci termicznej

Czas reakgji: Ciecze o lepkosci < 100 cSt

Cisnienie przeciazenia (statyczne)
Cisnienie niszczace
Czas uruchamiania przetwornika

Zywotnos¢, P: 10-90% zakresu

Tabela 2: Charakterystyka elektryczna
Sygnat wyjsciowy (zabezpieczony przeciwzwarciowo)
Napigcie zasilajace [U,, ] (ochrona przed zmiang biegunowosci)

Wptyw napiecia zasilajacego

Graniczny sygnat wyjsciowy

Obciazenie [R ] (obcigzenie podtaczone do 0 V)

Tabela 3: Warunki pracy
Normalny
Zakres temperatury czujnika
ATEX strefy 2
Zakres temperatury medium
Zakres temperatury otoczenia (w zaleznosci od ztgcza elektrycznego)
Kompensacja wptywu temperatury
Temperatura przechowywania
Emisja zaktécen elektromagnetycznych
Odpornos¢ na zaktocenia elektromagnetyczne
Odpornos¢ izolacji na przebicie
Test czestotliwosci zasilania
Sinusoidalne
Odpornos¢ na drgania
Losowe
Uderzenie
Odpornos¢ na uderzenia
Upadek swobodny

Stopien ochrony (w zaleznosci od ztacza elektrycznego)

Tabela 4: Atmosfera zagrozona wybuchem

W aplikacjach ATEX strefy 2

CE@II 36

Ex ec IIA T3 Gc
-10°C<Ta<+85°C

< +0,3% zakresu (typ.)

< +0,8% zakresu (maks.)

< +0,2% zakresu

< +0,1% zakresu

< +0,1% zakresu/10 K (typ.)

< £0,2% zakresu/10 K (maks.)
< +0,1% zakresu/10 K (typ.)

< +0,2% zakresu/10 K (maks.)
<4ms

6 x zakres (maks. 1500 bar)

6 x zakres (maks. 2000 bar)
<50ms

> 10 x 10° cykli

4-20 mA
9-32VDC (znam. 12/24 V DC)
< 0,1% zakresu/10 V
22,4mA
R < (Ug-9V) /0,02 AlQ]

-40 - 85°C

-10-85°C

-40 do 85°C

Patrz Ztacza elektryczne

0-80°C

-50 -85°C

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

> 100 MQ przy napieciu 500 V DC

wg. normy SEN 361503
15,9 mm-pp, 5 Hz - 25 Hz

209,25 Hz -2 kHz IFC60068-2:6

7,59, 5Hz—1kHz IEC 60068-2-64
500g/1 ms IEC 60068-2-27
Tm IEC 60068-2-32

Patrz Ztacza elektryczne

EN60079-0; EN60079-7

M w przypadku stosowania w niskich temperaturach kabel i wtyczka musza by¢ chronione przed uderzeniami.

Tabela 5: Charakterystyka mechaniczna

Elementy majace kontakt z medium EN 10088-1; 1.4404 (AISI 316 L)

Materiaty Obudowa

Ztacze elektryczne

Masa (w zaleznosci od przytacza cisnieniowego i ztacza elektrycznego)

EN 10088-1; 1.4404 (AISI 316 L)
Patrz Ztacza elektryczne
0,2-0,3kg
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Przetworniki cisnienia typu MBS 33M

Wymiary/konfiguracje

Tabela 6: Wymiary/konfiguracje

Oznaczenie A1 A3 A6 A9
Pg 9, EN175301-803-A Przewdd ekranowany, 2 m Pg 11, EN 175301-803-A Pg13,5, EN 175301-803-A
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(EN 837) (EN 837) - 18NPT V2= 14 NPT (DIN 3852-E)
Oznaczenie AB04 ABO8 ACO4 AC08 GB04
Zalecany mo- 30-35 Nm 30-35Nm 2 - 3 obroty po dokreceniu 2 - 3 obroty po dokreceniu 30-35 Nm
ment® reka reka

M W zaleznosci od uszczelnienia, materiatu ztacza oraz wartosci cisnienia roboczego

Zlacza elektryczne

P N
3

Danfos:
60G282

EN 175301-803-A

EN 175301-803-A

Pg 13,5 Przewdéd ekranowan, 2m Pg9
Temperatura otoczenia -40 - 85°C -30-85°C -40 do 85°C
Stopien ochrony (w przypadku
zastosowaniu kompetnego IP65 IP67 IP65
ztacza)
Materiaty Poliamid z wtéknem szklanym, Kabel z poliolefinu w kurczli- Poliamid z wtéknem szklanym,
PA 6.6 wym przewodzie PE PA 6.6
Pin 1: + Uzas Przewdd brazowy: + Uzas Pin 1: + Uzas
Pin 2: + Uzas Przewdd czarny: + zas. Pin 2: + Uzas

Podtaczenie elektryczne, sygnat
wyjsciowy 4-20 mA (2-przewo-
dowe)

Przewdd czerwony: nieuzywa-
ny

Pomaranczowy: nieuzywany
Ekran: niepotaczony z obudowg Uziemienie: Podtaczone do ob-
przetwornika udowy MBS

Pin 3: nieuzywany Pin 3: nieuzywany

Uziemienie: podigczone do ob-
udowy MBS

EN 175301-803-A
Pg 11

-40 do 85°C
IP65
Poliamid z wtéknem szklanym,

PA 6.6

Wtyk1: + Uzas
Pin 2: + Uzas
Pin 3: nieuzywany

Uziemienie: podfaczone do ob-
udowy MBS
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Przetworniki ci$nienia typu MBS 33M

Darifil

Zamawianie

MBS 33M

Measuring range

0- 1.0bar 10
0- 16bar 12
0- 25bar 14
0- 4.0bar 16
0- 60bar 18
0- 10bar 20
0- 16bar 22
0— 25bar 24
0— 40 bar 26
0- 60 bar 28
0- 100 bar 30
0— 160 bar 32
0— 250 bar 34
0— 400 bar 36
0— 600 bar 38

Gasket / O-ring material
No gasket
Gasket, NBR -40 °C - 85 °C

T
;

O-ring, NBR -40 °C - 85 °C

Pressure connection
ABO4 GV A (EN 837)
ABO8 G V> A(EN837)
ACO04 Va— 18NPT

ACO8 Vo — NPT

GB04 DIN 3852-E-G Y;

Electrical connection
Plug Pg 9 (EN175301-803-A)

A

w

Screened cable, 2 m

A6

Plug Pg 11 (EN 175301-803-A)

A

Ne)

Plug Pg 13.5 (EN 175301-803-A)

Output signal

[1] 4-20mA

Pressure reference
Gauge (relative)

Absolute

Preferred version

©® UWAGA:

Mozliwe sg konfiguracje niestandardowe, jednak ich zaméwienie moze by¢ uzalezonione od minimalnej ilosci sztuk.
W takich przypadkach prosimy o kontakt z Danfoss.

© Danfoss | Climate Solutions | 2022.03
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Przetworniki ci$nienia typu MBS 33M

Certyfikaty, deklaracje i atesty

Lista zawiera wszystkie certyfikaty, deklaracje i atesty. Poszczegdlne przetworniki moga mie¢ wszystkie lub tylko
niektére z wymienionych ponizej atestow. Certyfikaty krajowe moga nie znajdowac sie na liscie.

Poszczegdlne certyfikaty i ich numery moga sie z czasem zmienia¢. Wykaz aktualnych certyfikatéw i atestow
dostepny w internetowym katalogu produktéw.

Tabela 7: Certyfikaty i deklaracje

18.10316.266

19-20025

05270-F0 BV

18-LD1740756-1-PDA

TAA00000WO

TJ18T00028

TA17320M
SMS.W.II-2179-B.0
E227388

E31024

E311982

(E494625)

DK.C.30.018.A 31316
064G9615.06
CRN.OF18477.5123467890YTN
060R3160.00

064R9402.00

1786330

Przemyst morski - certyfikat bezpiec-
zenstwa

Przemyst morski - certyfikat bezpiec-
zeAstwa

Przemyst morski — certyfikat bezpiec-
zenstwa

Przemyst morski - certyfikat bezpiec-
zenstwa

Przemyst morski — certyfikat bezpiec-
zenstwa

Przemyst morski — certyfikat bezpiec-
zeAstwa

Certyfikat morski

Certyfikat morski

Certyfikat bezpieczeristwa

Certyfikat bezpieczenstwa elektryczne-
go

Certyfikat bezpieczenistwa elektryczne-
go

Certyfikat bezpieczenstwa elektryczne-
go

Pomiar - certyfikat wydajnosci
Deklaracja UE

Certyfikat bezpieczenstwa

Deklaracja producenta

Deklaracja producenta

Materiaty wybuchowe - certyfikat bez-
pieczerstwa

Strefy zagrozone wybuchem

ATEX/EMCD/RoHS
CRN

RoHS, Chiny

PED

RMRS

LR

BV

ABS

DNV GL

ccs

NKK
BV
UL

UL

UL

UL

GOST
Danfoss
TSSA
Danfoss

Danfoss

CSA
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Wsparcie online

Firma Danfoss oferuje szeroki zakres wsparcia dotyczacego naszych produktéw, ktére obejmuje informacje o
produktach w formie cyfrowej, oprogramowanie, aplikacje mobilne i specjalistyczne porady. Zobacz mozliwosci
ponizej.

Sklep Danfoss Product Store

Sklep Danfoss Product Store to centralne miejsce, w ktérym znajdziesz wszystko, co dotyczy
produktéw - bez wzgledu na to, w jakim miejscu na Swiecie sie znajdujesz i w jakim obszarze branzy
chtodniczej pracujesz. Uzyskaj szybki dostep do kluczowych informacji, takich jak specyfikacje
produktéw, numery katalogowe, dokumentacja techniczna, certyfikaty, akcesoria i wiele innych.
WejdzZ na strone store.danfoss.com.

Wyszukaj dokumentacje techniczna

Znajdz dokumentacje techniczng potrzebng do realizacji projektu. Uzyskaj bezposredni dostep do
naszego oficjalnego zbioru kart katalogowych, certyfikatéw i deklaracji, instrukcji i przewodnikoéw,
modeli 3D i rysunkéw, przykfadéw zastosowan, broszur i wielu innych materiatow.

Zacznij szukac na stronie www.danfoss.com/en/service-and-support/documentation.

Danfoss Learning

Danfoss Learning to bezptatna internetowa platforma szkoleniowa. Zawiera kursy i materiaty
opracowane specjalnie po to, aby pomdc inzynierom, instalatorom, technikom serwisowym i

@ sprzedawcom hurtowym w lepszym zrozumieniu produktow, zastosowan, tematéw przemystowych i

trenddw, ktére pomoga im lepiej wykonywac swoja prace.

Zat6z konto na platformie Danfoss Learning bezptatnie na stronie www.danfoss.com/en/service-and-support/
learning.

Uzyskaj lokalne informacje i wsparcie
Lokalne strony internetowe Danfoss to gtéwne zrédta informacji o naszej firmie i produktach, a takze
miejsca, w ktdrych uzyskasz pomoc. Sprawdz dostepnos¢ produktéw, zobacz najnowsze informacje z

regionu lub nawiagz kontakt z najblizszym ekspertem — wszystko w Twoim jezyku.

Znajdz lokalna strone internetowa Danfoss tutaj: www.danfoss.com/en/choose-region.

Czesci zamienne
' Uzyskaj dostep do katalogu czesci zamiennych i zestawdw serwisowych bezposrednio ze swojego

smartfona. Aplikacja ta zawiera szeroka game elementéw, takich jak zawory, filtry siatkowe,
presostaty i czujniki, do zastosowan w uktadach klimatyzacji i chtodniczych.

Z)ﬂ” Pobierz bezptatng aplikacje do wyszukiwania czesci zamiennych na stronie www.danfoss.com/en/

service-and-support/downloads.

An)(\information, including, but not limited to information on selection of product, its aﬁplication or use, product design, weight, dimensions, capacity or any other
technical data in product manuals, catalo?ues descriptions, advertisements, etc. and whether made available in writing, orally, electronically, online or via download,
shall be considered informative, and is only binding if and to the extent, explicit reference is made in a quotation or order confirmation. Danfoss cannot accept any
responsibility for possible errors in catalogues, brochures, videos and other material. Danfoss reserves the right to alter itstproducts without notice. This also applies to
products ordered but not delivered provided that such alterations can be made without changes to form, fit or function of the product. All trademarks in this material
are property of Danfoss A/S or Danfoss group companies. Danfoss and the Danfoss logo are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
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