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Odabir 
proizvoda

Montaža i 
puštanje u rad

Optimizirano za 
vašu primjenu

Životni vijek 
proizvoda

Postprodajni  
servis

Vrijednost tijekom cijelog projekta

Danfoss je s vama na svakom koraku -  

od odabira pravog proizvoda za vas  

do postprodajne usluge.

Nova generacija SONDEX® izmjenjivača 

topline iz Danfossa dizajnirana je s 

jednom svrhom na umu - stvaranjem 

optimalnog prijenosa topline. 

Razvijanje optimiziranih rješenja temeljna 

je vrijednost naše filozofije dizajna. Koristili 

smo naše duboko znanje o procesima i 

doprinose od kupaca kako bismo stvorili 

jedinstveni i unikatni proizvodni program.

Naše brojne varijante ploča osiguravaju 

da možemo bolje konfigurirati naše 

izmjenjivače topline tako da odgovaraju 

točnim zahtjevima vaše primjene i 

isporučuju rješenje koje pruža pouzdan, 

neusporediv prijenos topline uz smanjenje 

potrošnje energije vaših povezanih sustava.

Uvijek smo u izravnom kontaktu s vama 

kako bismo osigurali da je svaki izmjenjivač 

topline dizajniran prema vašim potrebama.

Vlastita proizvodnja

Specijalizirani smo za razvoj i proizvodnju 

izmjenjivača topline. Vlastiti odjel razvoja 

i inovacija je izumio sve potrebne alate i 

uređaje kako bi spremno odgovorili vašim 

zahtjevima. Na taj način osiguravamo 

kontrolu kvalitete i konstantno 

unaprijeđujemo procese.

Učinkovitost je ključ

Našim unikatnim pristupom i širokim 

portfoliom rješenja osiguravamo da vaš 

izmjenjivač topline bude „krojen po mjeri“ te 

spremno odgovori traženim radnim uvjetima 

u svakom trenutku.

Ako je izmjenjivač topline prevelik, platili ste 

ga previše. Ako je manji, trebat će vam ili 

dodatni izmjenjivači topline ili ćete morati 

dodati dodatnu (skupu, ne regenerativnu) 

energiju negdje drugdje u procesu kako 

biste postigli željene temperature medija.

Rješenja za prijenos topline koja  
odgovaraju vašim zahtjevima
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Pločasti izmjenjivači topline sa slobodnim protokom 

Poluzavareni pločasti  
izmjenjivači topline

Naši pločasti izmjenjivači topline 

SONDEX® Free Flow izvrstan su izbor 

za primjene koje koriste medije sa 

visokim sadržajem česticama, sklonošću 

zaprljanja ili visokog viskoziteta. 

Svaki izmjenjivač topline Free Flow 

konfiguriran je tako da odgovara vašoj 

primjeni i vrsti medija, s pločastim 

kanalima bez kontakta za nesmetan 

protok i duge intervale između čišćenja. 

Značajke prednosti

• Nježan tretman i ravnomjerna distribucija 

medija osiguravaju najveću moguću 

kvalitetu proizvoda.

• Visoka učinkovitost prijenosa topline 

i produženi intervali između čišćenja 

osiguravaju rad cijele kampanje uz 

minimalno vrijeme zastoja i maksimalnu 

vrijednost za novac.

• Veliki razmak ploča dizajniran za 

sprječavanje onečišćenja sa pločastim 

kanalima i bez stagnirajućih zona.

Uobičajene primjene

• Prerada šećera

• Proizvodnja etanola na bazi žitarica

• Hlađenje/grijanje vlaknastog materijala, 

na primjer soka koji sadrži pulpu

• Povrat topline iz industrijskih primjena 

koje sadrže nečistoće poput otpadne 

vode ili celuloze, na primjer

• Povrat topline iz vlaknastih otpadnih 

tokova u preradi celuloze i papira

Naši poluzavareni pločasti izmjenjivači 

topline SONDEX® najbolji su izbor za 

zahtjevne primjene koje uključuju 

agresivne medije ili visoki tlak. Svaki 

izmjenjivač topline konfiguriramo prema 

vašim specifikacijama i nudimo trajna 

rješenja dizajnirana da izdrže ekstremne 

uvjete i minimiziraju rizik rada s 

kemikalijama ili rashladnim sredstvima.

Značajke i prednosti

• Visoka učinkovitost znači da je potrebno 

manje ploča za visoke performanse 

i posljedično smanjuje volumen 

zadržavanja. Manje ploča također 

smanjuje cijenu svakog izmjenjivača 

topline, kao dodatni bonus.

• Projektiran za korištenje manjih količina 

potencijalno opasnih medija, SONDEX® 

poluzavareni asortiman siguran je i 

odgovoran izbor za zahtjevne poslove.

• Jedinstveni sustav brtvi namijenjen 

za visoke radne tlakove i vakuumske 

primjene.

• Zatvoreni utor za brtvu drži brtvu čvrsto 

na mjestu tijekom montaže i rada. 

Uobičajene primjene

• Industrijsko hlađenje, uključujući aplikacije 

koje koriste amonijak kao rashladno 

sredstvo

• Isparavanje i kondenzacija radne tvari

• Tekućina pod visokim pritiskom/primjena 

za tekućine

• Kemijska obrada

Naši tradicionalni pločasti izmjenjivači 

topline SONDEX® idealan su izbor 

za širok raspon primjena u brojnim 

tržišnim segmentima. Imamo jedan od 

najvećih portfelja ploča na svijetu i svaki 

izmjenjivač topline konfiguriramo tako 

da zadovolji vaše zahtjeve. Inovativne 

tehnologije i pametan dizajn čine naše 

tradicionalne pločaste izmjenjivače 

topline optimalnom investicijom. 

Značajke i prednosti

• Iskusite prednost rješenja za prijenos 

topline koje savršeno odgovara vašim 

zahtjevima i smanjuje potrošnju energije.

• Visoke performanse i nizak pad tlaka 

eliminiraju nepotrebna opterećenja na 

vašem sustavu i optimiziraju ukupnu 

izvedbu sustava.

• Dizajn rezultira kompaktnim rješenjem 

s malom površinom, jednostavnom 

instalacijom i jednostavnim pristupom za 

održavanje.

Uobičajene primjene

• Brodogradilišta, kao što je centralno 

hlađenje i hlađenje ulja za podmazivanje

• Rješenja za daljinsko hlađenje koristeći 

morsku i podzemnu vodu kao izvor 

hlađenja

• Rješenja daljinskog grijanja koja koriste, 

na primjer, solarnu i geotermalnu energiju 

kao izvor grijanja

• Primjena u hrani i mliječnim proizvodima, 

uključujući pasterizaciju, povrat topline i 

poslove koji zahtijevaju poseban tretman 

• Kemijske primjene, na primjer tretman 

otpadnih voda iz kondenzatorske vode

Tradicionalni pločasti izmjenjivači topline

Kontaktirajte nas danas i  
dopustite nam da vam pomognemo 
u smanjenju troškova i povećanju 
performansi cijelog vašeg sustava
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Isparivači

Kondenzatori

Naši SONDEX® isparivači dizajnirani 

su za obavljanje naprednih procesa 

isparavanja. Korištenjem poluzavarenih 

kanala jamči se da se mediji nikada 

neće pomiješati. Kanali s pločama 

konstruirani su kako bi osigurale 

optimalnu razinu turbulencije s obje 

strane, istovremeno osiguravajući 

ravnomjernu distribuciju medija za 

vrhunske performanse i kvalitetu 

proizvoda.

Značajke i prednosti

• Poseban dizajn ploče s iznimno velikim 

ulaznim priključkom za paru. Potrošnja 

pare može se smanjiti kada se radi s 

višestupanjskim isparivačima, jer će para 

proizvoda služiti kao medij za grijanje.

• Fleksibilan dizajn koji olakšava povećanje 

kapaciteta dodavanjem dodatnih kanala 

ili smanjenje radi uštede energije. Nisko 

vrijeme zadržavanja dovodi do savršenih 

uvjeta isparavanja i vrhunske kvalitete 

proizvoda.

• Visoke performanse, čak i uz niske 

temperaturne razlike između medija, 

što je posebno izvrsno za mehaničku 

parnu rekompresiju (MVR) i toplinsku 

rekompresiju pare (TVR).

Uobičajene primjene

• Proizvodnja hrane, na primjer  

obrada sokova i alkohola

• Proizvodnja šećera, na primjer 

koncentracija sadržaja šećera  

u soku šećerne trske

• Proizvodnja bioplina

• Industrija celuloze i papira

• Kemijska industrija

Naši SONDEX® kondenzatori savršen 

su izbor za posebne primjene koje 

strandardni pločasti izmjenjivači 

topline ne mogu podnijeti. Dizajniran 

za prihvaćanje tokova pare velikog 

volumena, ovaj proizvod ima veliki ulaz 

za mlaz pare.

To, u kombinaciji s kratkim vremenom 

zadržavanja, stvara optimalne uvjete 

kondenzacije – čak i za niskotlačne pare.

Značajke i prednosti

• Dizajniran posebno za zahtjevne 

kondenzacijske radnje koje imaju koristi 

od posebnog dizajna asimetrične ploče 

koja nije dostupna za obične izmjenjivače 

topline.

• Doživite visoku toplinsku učinkovitost 

naših izmjenjivača topline SONDEX® i 

uživajte u miru s idealnim turbulentnim 

protokom koji smanjuje rizik od 

onečišćenja.

• Posebna konstrukcija ploče s više razmaka 

koja može značajno smanjiti potrošnju 

energije za kondenzacijske obveze koje se 

razlikuju po volumenu protoka.

Uobičajene primjene

• Kondenzacija pare voćnog soka, na 

primjer, te pasterizacija i hlađenje 

bezalkoholnih pića

• Radnje s vakuumskom kondenzacijom,  

na primjer u rafinerijama šećera

• Proizvodnja bioplina

• Industrija celuloze i papira

• Kemijska i petrokemijska industrija

S37 FG

Sanitarni pločasti izmjenjivači topline

Naši sanitarni pločasti izmjenjivači 

topline SONDEX® izrađeni su za primjene 

sa strogim higijenskim zahtjevima i 

koriste materijale usklađene s FDA. Jako 

nam je stalo do vašeg krajnjeg proizvoda 

i poduzimamo potrebne korake kako 

bismo osigurali najvišu kvalitetu 

rezultata. Svako rješenje osmišljeno je 

na temelju vaših specifikacija kako bi se 

osigurali savršeni uvjeti za vaš proizvod.

Značajke i prednosti

• Rješenja izmjenjivača topline koja su u 

skladu sa strogim higijenskim zahtjevima 

industrije i u skladu sa standardima FDA 

materijala.

• Tehnologija ploča napravljena za pružanje 

najviše kvalitete proizvoda. Osiguravamo 

nježnu obradu medija tijekom obrade 

uz preciznu kontrolu protoka, savršene 

temperaturne profile i optimalno vrijeme 

zadržavanja za sve primjene. 

• Obloženi okviri ili okviri od nehrđajućeg 

čelika dizajnirani su tako da budu lako 

dostupni za brzu i nesmetanu provjeru, 

održavanje ili čišćenje – uključujući 

čišćenje na mjestu (CIP).

• Velika ušteda na potrošnji energije s našim 

regenerativnim pasterizatorima koji mogu 

reciklirati do 95% energije. 

Uobičajene primjene

• Mliječna/prehrambena industrija/

industrija pića – npr. primjene 

regenerativne pasterizacije

• Industrije sa sanitarnim zahtjevima

Vlastita proizvodnja 
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SondBlock izmjenjivači topline

Spiralni izmjenjivači topline

Naši izmjenjivači topline SONDEX® 

SondBlock su kompaktna i izdržljiva 

rješenja za zahtjevne primjene koje 

uključuju agresivne medije, ekstremne 

temperature i/ili visoki tlak. Kako 

izmjenjivači topline SondBlock nemaju 

izložene brtve, oni mogu zamijeniti 

cijevne izmjenjivače, a ipak nude brojne 

prednosti u smislu cijene, veličine i 

performansi. 

Značajke i prednosti

• Savršeni kao kondenzatori koji se 

mogu konfigurirati za rad sa ili bez 

pothlađivanja kondenzata. Izmjenjivači 

topline SondBlock također su dobar izbor 

kao parni grijači ili reboileri za necikličke 

poslove, te glatki i stabilni sustav kontrole 

pare.

• Vrlo izdržljiv izmjenjivač topline koji 

izvrsno podnosi agresivne i onečišćene 

medije. Može se nositi s agresivnim 

medijima s obje strane, savršeno je 

rješenje za rafinerije sirove nafte i 

petrokemijska postrojenja. Vrhunski izbor 

za najizazovnije radnje.

• Povećana proizvodnja zahvaljujući 

produženom vremenu rada izmjenjivača 

topline. Vrlo niski zahtjevi za održavanjem 

i servisom. Uklonjive bočne ploče 

omogućuju brz i lak pristup pločama za 

pregled ili čišćenje.

Uobičajene primjene

• HVAC industrija

• Industrija celuloze i papira

• Teška industrija

• Rudarska industrija

• Petrokemijska industrija

• Kemijska industrija

• Proizvodnja nafte i plina

• Parni grijači

• Djelomični kondenzatori bez 

pothlađivanja kondenzata

• Djelomični kondenzatori  

s pothlađivanjem kondenzata

Značajke i prednosti 

• Dizajn omogućuje protustrujni tok 

koji omogućuje postizanje vrlo bliskih 

temperatura.

• Jednokanalni dizajn koji stvara visoke 

brzine medija koji doprinose učinku 

samočišćenja, sprječavajući začepljenje 

jedinice. Spiralni izmjenjivači topline 

savršeno su rješenje za medije visoke 

viskoznosti.

• Veličina kanala odabire se tako da 

odgovara protoku i kvaliteti medija. Brojne 

varijacije u promjerima i širinama spiralne 

zavojnice omogućuju mnoge različite 

kombinacije, što znači da možemo stvoriti 

optimalno rješenje za svaku radnju.

• Dizajniran za rad s vrlo agresivnim 

temperaturnim programom i sa širokim 

rasponom dostupnih materijala i debljina 

ploča, svaki spiralni izmjenjivač topline 

prilagođavamo zahtjevima vaše primjene.

• Ograničena potreba za održavanjem i 

čišćenjem osigurava produljeno vrijeme 

rada. Ako posebno teški mediji zahtijevaju 

čišćenje, poklopci na šarkama omogućuju 

lak pristup cijeloj površini za prijenos 

topline.

• Naši spiralni izmjenjivači topline 

zahtijevaju minimalan prostor. Unatoč 

tome što su mali, dugi, zakrivljeni 

putovi protoka omogućuju vrlo visoke 

koeficijente prijenosa topline do 

dvostruko veće od tradicionalnih Shell 

and Tube izmjenjivača topline.

Uobičajene primjene

• Mliječna/prehrambena industrija/

industrija pića

• Industrija bioplina

• Industrija otpadnih voda

• Industrija papira

• Teška industrija

• Petrokemijska industrija

• Kemijska industrija

Naši SONDEX® Shell and Plate 

izmjenjivači topline (SPS) savršen 

su izbor za kondenzacijsko i parno 

grijanje. Potpuno zavareni paket ploča 

čini izmjenjivače topline pogodnim za 

rukovanje agresivnim medijima, kao i 

visokim razinama tlaka i temperaturama. 

Zahtijevaju manje prostora i lakši 

su, dobra su zamjena za cijevne 

izmjenjivače topline.

Značajke i prednosti

• Vrlo prilagodljiv izmjenjivač topline. 

Izvrstan izbor za rad s kondenzacijom, 

posebno za poslove bez pothlađivanja 

kondenzata. Također su savršeni parni 

grijači čistih tekućina, demineralizirane 

vode i čistih termalnih ulja.

• Izmjenjivač topline je kontruiran tako da 

bude vrlo otporan na toplinske udare, kao 

i na toplinski i tlačni zamor, što ga čini vrlo 

prikladnim za cikličke aplikacije i druge 

poslove s naglim, velikim fluktuacijama 

temperature.

• Dostupan u rastavljivoj zavarnoj izvedbi. 

Potpuno zavarene izvedbe mogu 

podnijeti više temperature i razine tlaka 

od rastavljive izvedbe, ali se ne mogu 

otvoriti radi čišćenja. Umjesto toga, to se 

može učiniti pomoću CIP (Cleaning in 

Place) sustava.  

Uobičajene primjene

• HVAC industrija

• Pomorska/offshore industrija

• Mliječna/prehrambena industrija/

industrija pića

• Industrija šećera

• Industrija bioplina

• Industrijsko hlađenje

• Industrija celuloze i papira

• Teška industrija

• Rudarska industrija

• Petrokemijska industrija

• Kemijska industrija

• Kondenzacija

• Parno grijanje

• Hladnjak ulja

• Plinski grijači/hladnjaci

Shell and Plate izmjenjivači topline

Naš opsežan portfelj ploča 
omogućuje nam da zadovoljimo 
zahtjevima vaše primjene za 
optimalno rješenje za prijenos 
topline

Naši spiralni izmjenjivači topline 

SONDEX® definitivno su rješenje za 

primjene koje zahtijevaju obradu 

zahtjevnih tekućina, kao što su mulj, 

otpadna voda, tekućine visokog 

viskoziteta i tekućine koje uzrokuju 

onečišćenje ili sadrže vlakna i krute tvari. 
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Lemljeni pločasti izmjenjivači topline

Danfoss i SONDEX® lemljeni izmjenjivači 

topline (XB/SL) objedinjeni su u 

jedinstveni, kombinirani portfelj 

proizvoda za potpunu pokrivenost svih 

primjena. Izdržljivi, trajno zatvoreni 

izmjenjivači topline imaju naprednu 

tehnologiju i vrhunske sigurnosne 

mjere osmišljene kako bi vam pružile 

vrhunski prijenos topline uz minimalne 

operativne troškove.

Značajke i prednosti

• Niski operativni troškovi, mali volumen 

zadržavanja i visoke performanse čine 

naša rješenja lemljenih izmjenjivača 

topline idealnim izborom za mnoge 

primjene. Smanjite svoje troškove i 

povećajte svoju zaradu uz pomoć našeg 

portfolia lemljenih izmjenjivača.

• Lemljeni izmjenjivači topline nude 

izdržljivo rješenje s produljenim vijekom 

trajanja. Budite bezbrižni uz dizajn 

s dvostrukim stijenkama koji pruža 

vrhunsku zaštitu od curenja.

• S energetski optimiziranom, isprobanom 

tehnologijom Fishbone ili revolucionarnom 

Micro Plate™ tehnologijom; Kombinirani 

Danfoss i SONDEX® asortiman proizvoda 

nudi vrhunska rješenja za prijenos topline 

s lemljenjem.

Uobičajene primjene

• HVAC industrija

• Mliječna/prehrambena industrija 

/industrija pića

• Industrijsko hlađenje

• Isparavanje i kondenzacija

• Solarno grijanje

• Uljne jedinice

• Povrat topline

• Hlađenje motora 

• Isparavanje i kondenzacija

• Pregrijavanje

• Apsorpcijski sustavi

• Sustav potrošne tople vode

• Procesno hlađenje

• Hlađenje hidrauličkog ulja

• Lasersko hlađenje

• Vodeno hlađenje i grijanje

Možemo analizirati vaše trenutne 
postavke kako bismo utvrdili može li se vaša 
instalacija optimizirati pomoću rješenja za 
prijenos topline marke SONDEX®



Optimizirana rješenja za prijenos topline 
za svaku primjenu

Stručnjaci za prijenos topline

Dizajniramo naše izmjenjivače topline u 

bliskoj suradnji s našim kupcima kako bi 

savršeno odgovarali toplinskim zahtjevima 

bilo koje radnje.

Tijekom godina razvili smo ono što je postalo 

najveći portfelj ploča na svijetu. Posjedovanje 

opcije za svaku primjenu i radnju omogućuje 

nam da dobro prilagodimo svako rješenje 

konkretnom zadatku.

Optimizirani za smanjenje potrošnje energije 

i smanjenje troškova servisa i održavanja, 

naši izmjenjivači topline imaju konkurentne 

cijene i dug životni vijek.

Globalna prisutnost, lokalna blizina

Sondex A/S osnovan je 1984. kako bi 

kupcima pružio optimizirana, energetski 

učinkovita rješenja pločastih izmjenjivača 

topline. Tvrtka, ukorijenjena u Danskoj, 

uvelike se proširila tijekom sljedećih godina i 

brzo je postala poduzeće koje se proteže po 

cijelom svijetu.

S brojnim prodajnim i proizvodnim 

podružnicama diljem svijeta, Sondex 

je postao vodeći proizvođač pločastih 

izmjenjivača topline, ostajući blizu našim 

tržištima s lokalnim prodajnim i servisnim 

timovima.

Sondex i Danfoss udružuju snage

U srpnju 2016. Danfoss je stekao puno 

vlasništvo nad Sondexom. Ovaj korak 

je obilježio spajanje dvaju jakih igrača 

stvarajući još snažnijeg i agilnijeg partnera 

izmjenjivača topline.

Prelazak u marku proizvoda

U 2018. Sondex je postao SONDEX® - 

kvalitetna marka izmjenjivača topline 

tvrtke Danfoss. Kupci sada mogu imati 

koristi od kupovine na jednom mjestu i 

moćne Danfossove infrastrukture, kao i od 

stručnosti SONDEX-a u prijenosu topline.
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Danfoss ne preuzima odgovornost za moguće pogreške u katalozima, brošurama i drugom tiskanom materijalu. Danfoss zadržava pravo izmjene svojih proizvoda bez prethodne obavijesti. To se također 
odnosi na proizvode koji su već naručeni da se takve izmjene mogu izvršiti bez naknadnih promjena u već dogovorenim specifikacijama. Svi zaštitni znakovi u ovom materijalu vlasništvo su odgovarajućih 
tvrtki. Danfoss i svi Danfoss logotipi su zaštitni znakovi Danfoss A/S. Sva prava pridržana.


