
Danfoss | Spiralni izmjenjivač topline

Sigurno rješenje  
za prijenos topline  
za izazovne medije
SONDEX® spiralni izmjenjivači topline vrhunsko su rješenje čak i za najzahtjevnije medije 
visoke viskoznosti. Dizajniran i izrađen po narudžbi za tehnologije koje primjenjuju 
mulj, otpadnu vodu, drvnu piljevinu, ugljikovodike visokog viskoziteta i tekućine koje 
sadrže vlakna i krute tvari. Spiralni izmjenjivači topline koriste namotane metalne ploče 
umjesto snopova cijevi i mogu postići vrlo visoke toplinske performanse bez žrtvovanja 
razmaka između ploča koji omogućuje nesmetan protok medija.

Uvelike
smanjite rizik od 
onečišćenja sa 
samočistećim 
kanalima spiralnog 
izmjenjivača topline

heatexchangers.danfoss.com

https://heatexchangers.danfoss.com
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Prostrani kanali za  
izazovne medije

Jezgra spiralnih izmjenjivača topline SONDEX® su koncentrične 

spiralne ploče ugniježđene u kućište. Zavojnice tvore dva potpuno 

odvojena kanala s protustrujnim rasporedom protoka koji omogućuje 

izmjenjivaču topline da postigne vrlo bliske temperature, što naše 

spiralne jedinice čini izvrsnim za primjenu na sustavima otpadne 

topline.

Zavareni odstojnici održavaju razmak ploča i uvelike doprinose 

turbulentnom strujanju u uobičajenim spiralnim izmjenjivačima 

topline. Naša opcija Free Flow nema odstojnike i rezultira smanjenom 

turbulencijom i većim razmakom ploča za najizazovnije medije.

Ove nam opcije omogućuju učinkovito rješavanje svih zadataka i nudimo 

vam izbor standardnih ili slobodnih kanala s obje strane, ili kombinaciju 

ova dva.

Konstruiran za zahtjevne primjene

• Dizajniran za rad s vrlo agresivnim temperaturnim 

programom i vrlo zahtjevnim medijima

• Robotska preciznost osigurava ujednačeno, 

visokokvalitetno lasersko zavarivanje ploča i odstojnika

• Nema brtvi na strani kanala 

Pouzdana izvedba, vrlo malo zastoja

• Jednokanalni dizajn koji stvara visoke brzine strujanja 

koje doprinose učinku samočišćenja koji sprječava 

začepljenje jedinice. Spiralni izmjenjivači topline 

savršeno su rješenje za izazovne medije visoke 

viskoznosti

• Ograničena potreba za održavanjem i čišćenjem 

osigurava produženo vrijeme rada. Ako se zbog 

posebno teških medija pojavi potreba za čišćenjem, 

poklopci vrata na šarkama omogućuju lak pristup cijeloj 

površini za prijenos topline

Prilagodljivi parametri

• C-stezaljke su dostupne za rad do 10 bara. Za rad iznad 

10 bara nudimo inačicu s vijcima

• Nijedna primjena ili radnja nije ista za spiralni 

izmjenjivač topline, zbog čega prilagođavamo svaku 

našu jedinicu prema vašim specifikacijama unutar 

podesivih parametara

• Veličina kanala odabire se tako da odgovara protoku 

i kvaliteti medija. Brojne varijacije u promjerima i 

širinama spiralne zavojnice omogućuju mnoge različite 

kombinacije, što znači da možemo stvoriti optimalno 

rješenje za svaku primjenu

Prihvaćanje izazova 

Naši spiralni izmjenjivači topline SONDEX® su kompaktna rješenja s malom 

površinom i minimalnim zahtjevom za prostorom za otvaranje. Unatoč njihovoj 

maloj visini, dugi, zakrivljeni putovi protoka omogućuju vrlo visoke koeficijente 

prijenosa topline do dvostruko veće od cijevnih izmjenjivača topline.

Izrađeni po narudžbi i izdržljivi, nude brojne prednosti kao što su visoke 

toplinske performanse i praktički nisu potrebni zastoji u radu zbog održavanja.

Prikladni mediji i procesi

Tipične/uobičajene industrije

Tekućina - tekućina Para/isparavanje/ 

plin-tekućina

Mediji koji sadrže 
krute tvari, čestice  

i vlakna

MuljČiste tekućine

Bioplin Hrana
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Opća industrija 
 Kontrola temperature 

reaktora

Metalurgija Celuloza i papir Otpadne vode



Duboko poznavanje primjene

• Koristimo naše duboko znanje o primjeni kako bismo 

konfigurirali svako rješenje za prijenos topline i 

odgovarali točnim zahtjevima vašeg sustava

• Uzimamo vaše podatke u obzir kada odabiremo 

izmjenjivač topline kako bismo optimizirali vaše 

rješenje za maksimalnu učinkovitost i iskorištenje 

energije

Najučinkovitiji prijenos topline

• Tehnologija ploča osigurava visoki koeficijent prijenosa 

topline koji smanjuje potrebnu površinu

• Savršena raspodjela protoka i uzorci valovitih ploča 

ključni su za stvaranje optimalnog turbulentnog 

protoka

• Dokazana toplinska izvedba

Čvrsta konstrukcija i visoka kvaliteta

• Automatizirano lasersko rezanje i zavarivanje s 

robotskom preciznošću daje dosljedno visoku kvalitetu

• Siguran rad s malim unutarnjim volumenom medija i 

minimalnim rizikom od curenja

• Kontrola proizvodnje kako bismo osigurali da samo 

visokokvalitetni proizvodi dođu do naših kupaca

Svestran portfelj proizvoda

• Razvili smo vrlo svestran portfelj proizvoda u bliskoj suradnji s 

našim korisnicima, nudeći rješenja za svaku primjenu

• Imamo različite dizajne ploča za različite primjene kako bismo 

osigurali optimalan prijenos topline u svim sustavima

• Svi naši SondBlocks dostupni su u okomitom ili vodoravnom 

položaju ovisno o zahtijevanom procesu

Stručnjaci za potpuni 
prijenos topline

U Danfossu smo se specijalizirali za razvoj i proizvodnju izmjenjivača 

topline. Radimo sve naše alate i imamo hidraulične preše za vlastitu 

proizvodnju zavojnica. To nam olakšava kontrolu i praćenje kvalitete. 

Razvoj optimiziranih rješenja temeljna je vrijednost naše filozofije dizajna i 

koristimo naše duboko znanje o primjeni i doprinose korisnika kako bismo 

stvorili jedinstvena i unikatna rješenja izmjenjivača topline.

Naše izmjenjivače topline možemo konfigurirati tako da odgovaraju točnim 

zahtjevima vaše primjene, zahvaljujući našem širokom rasponu ploča. 

To nam omogućuje da isporučimo snažno rješenje koje pruža pouzdan 

prijenos topline bez premca uz istovremeno smanjenje potrošnje energije 

vaših povezanih sustava.
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Odabir 

proizvoda

Optimizirano za 

vašu primjenu

Montaža  

i puštanje u rad

Životni vijek 

proizvoda

Postprodajni 

servis

Vrijednost tijekom cijelog projekta 

Danfoss je s vama na svakom koraku -  

od odabira pravog proizvoda za vas  

do postprodajne usluge.

Tehnički pregled SONDEX® - kvalitetni Danfossov izmjenjivač topline

Sondex i Danfoss udružuju snage 

U srpnju 2016. Danfoss je stekao puno 

vlasništvo nad Sondexom. Ovaj korak 

je obilježio spajanje dvaju jakih igrača 

stvarajući još snažnijeg i agilnijeg partnera 

izmjenjivača topline.

Prelazak u marku proizvoda

 

U 2018. Sondex je postao SONDEX® - 

kvalitetna marka izmjenjivača topline 

tvrtke Danfoss. Kupci sada mogu imati 

koristi od kupovine na jednom mjestu i 

moćne Danfossove infrastrukture, kao i od 

stručnosti SONDEX-a u prijenosu topline.

Pregled dizajna
1. Priključci

2. Pokrivna vrata

3. Brtvljenje

4. Jezgra

5. Spiralna zavojnica

6. C-stezaljke

7. Kućište

8. Stupac

Spiralni izmjenjivač topline

Područje Od 1 do 500 m2 (od 10 do 5380 ft2)

Promjer Od 600 do 2140 mm (od 23,6’’ do 84,5’’). Druge veličine dostupne na upit

Širina 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm (Od 10’’, 20’’, 30’’, 40’’, 50’’, 60’’). Druge veličine dostupne na upit

Maksimalni radni tlak 10 bara prema zadanim postavkama (145 psi). Veći tlakovi dostupni na zahtjev

Maksimalna radna temperatura 200 °C (392 °F). Više temperature dostupne na zahtjev

Minimalna radna temperatura -20 °C (-4 °F). Niže temperature dostupne na zahtjev

Položaj Okomito ili vodoravno

Veze Od DN32 do DN300 (od 1’’ do 12’’)

Vrste veze Prema svim poznatim standardima

Spiralni materijal
Nehrđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), Nehrđajući čelik EN 1.4401 (AISI 304L),

Nehrđajući čelik EN 1.4539 (AISI 904L), ugljični čelik (P355GH).
Ostali materijali dostupni na zahtjev

Materijal kućišta
Nehrđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), Ugljični čelik (P355GH), Nehrđajući čelik EN 1.4401 (AISI 304L).

Ostali materijali dostupni na zahtjev

Materijal za brtvljenje
NBR, EPDM, PTFE, grafit.

Ostali materijali dostupni na zahtjev

Dizajn kanala
Studded / Studded
Studded / Free Flow
Free Flow / Free Flow

Pristupačnost kanala Dostupan kroz pokrivna vrata ili nepristupačan (zavareni kanal)

Specifikacija bojanja okvira Dostupna boja za kategorije korozije C2L, C4M, C5M

Standardi dizajna PED, ASME, TR TS. Ostala odobrenja dostupna na zahtjev



Partnerstvo temeljeno na opsežnom znanju primjene

Rad s Danfossom znači više. Ne dobivate 

samo vrlo pouzdana, učinkovita i inovativna 

rješenja – dobivate i partnera koji je vodeći 

svjetski dobavljač u širokom rasponu 

primjena.

Naše partnerstvo pruža vam pristup širokom 

rasponu pogodnosti. Od opsežnog znanja o 

primjeni do širokog spektra rješenja i alata.

 

Želite li otkriti više?

AD415552361576hr-HR0101 

 

Posjetite heatexchangers.danfoss.com 

kako biste saznali više o našim rješenjima 

izmjenjivača topline.

Izmjenjivač  
s brtvom

Zavareni 
izmjenjivači

Zalemljeni 
izmjenjivač

Mikro kanali

Climate Solutions • heatexchangers.danfoss.com • +45 7630 6100 • info@sondex.dk

Danfoss ne preuzima odgovornost za moguće pogreške u katalozima, brošurama i drugom tiskanom materijalu. Danfoss zadržava pravo izmjene svojih proizvoda bez prethodne obavijesti. To se također 
odnosi na proizvode koji su već naručeni da se takve izmjene mogu izvršiti bez naknadnih promjena u već dogovorenim specifikacijama. Svi zaštitni znakovi u ovom materijalu vlasništvo su odgovarajućih 
tvrtki. Danfoss i svi Danfoss logotipi su zaštitni znakovi Danfoss A/S. Sva prava pridržana.


