
Vormontiert und steckerfertig verdrahtet

Schnelle, einfache, zeitsparende Installation

Alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt

Vermeidet Fehler bei der Montage

Edelstahlverteiler mit Flowmeter und voreinstellbaren 
Ventileinsätzen zur Durch� ussregelung

Korrekte Wärmeverteilung

Links- und Rechtsausführung/-varianten

 Leichter Anschluss der einzelnen Heizkreise 

 an den Verteiler

Unterputzschrank für � ächenbündigen Einbau

 Platzsparende Konstruktion

UnoFloor 
Verteilerstationen
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Verteiler aus Edelstahl mit einzelnen Absperr- und Durch� ussmessern
Rücklaufverteiler mit Voreinstellventil

Vertikale Halterungen mit Gummieinsätzen
Versetzter und richtiger Achsabstand zwischen Vor- und Rücklauf

Danfoss IconTM AB-PM Set aus Di� erenzdruckregler 
und Durch� ussbegrenzer 
Mit Passstück für Wärmemengenzähler und Kugelhähne

Danfoss UnoFloor
Vormontierte, verdrahtete 
Verteilerstationen
für Fussbodenheizungen
Auspacken – anschliessen – fertig! 
Die zeitsparende und installationssichere Lösung für den Einsatz in 
Neubau oder Sanierung von Mehrfamilienhäusern. In Kombination mit 
Danfoss Raumthermostaten die ideale Raumtemperaturregelung.
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Passgenau vormontiert:

Danfoss Qualitätsprodukte und bewährte Lösungen 

für Zuverlässigkeit und einfache Bedienung
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1,5Std.
Zeiteinsparung
bei der Montage

Unterputzschrank mit verstellbaren Füssen, Ausschnitte für Heizungs- 
und Elektroanschlüsse, diskrete Tür in RAL9016

Modernste Hauptregler Danfoss Icon™ 230 V 

Danfoss IconTM ABN thermischer Stellantrieb 230V, NC,1W
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Danfoss UnoFloor: 
Einfach, schnell, sicher 

UnoFloor Comfort ICON UnoFloor EasyFit

Zeit ist Geld

Das gilt bei der Planung, Bestellung und auch 

auf der Baustelle. Die schnelle Auswahl der 

geeigneten Danfoss UnoFloor Verteilerstation 

durch die grosse Modellauswahl erleichtert 

den Planungsprozess. 1,5 Stunden Zeiterspar-

nis bei der Montage bietet entscheidende 

Vorteile.

Auspacken – anschliessen – fertig

Einfacher kann die Projektierung und Instal-

lation einer Fussbodenregelung nicht sein. 

Vorgefertigte Danfoss Verteilerstationen, 

anschlussfertig montiert und steckerfertig 

verdrahtet, erleichtern dem Fachhandwerk 

die Arbeit.

230 V Danfoss Icon™ inkl. original 

Feller Edizio Schalterrahmen: 

Drehregler       088U1002

Display        088U1012

Programmierbar       088U1022

230 V Danfoss Icon™ inkl. original 

Feller Edizio Schalterrahmen: 

Drehregler       088U1002

Display        088U1012

Programmierbar       088U1022

Vormontierte und vorverdrahtere Unterputz Verteilereinheit 

230 V Icon™ Hauptregler für Icon™ 230 V verdrahtete Raumthermostate; 

senkrechte Anschlüsse inkl. AB-PM Set (Di� erenzdruckregler, Durch� ussbegrenzer, 

Wärmemengenzähler-Passstück), wahlweise rechts oder links montiert

Optimiert für die Verwendung in einem Sockelkastn (bauseits).

inkl. 230 V Icon™ Hauptregler für Icon™ 230 V verdrahtete Raumthermostate;  

waagrechte  Anschlüsse inkl. AB-PM Set (Di� erenzdruckregler, Durch� ussbe-

grenzer,  Wärmemengenzähler-Passstück), wahlweise rechts oder links montiert

• Dynamischer hydraulischer Abgleich mit lokaler 
 Di� erenzdruckregelung (AB-PM)

• Dynamischer hydraulischer Abgleich mit lokaler 
 Di� erenzdruckregelung (AB-PM)

Staubschutzabdeckung

Planungssicherheit

Reduktion der Montagezeit

Optimiert für die Verwendung 

in einem Sockelkasten 

oder als Aufputz-Deckenmontage

Comfort ICONModellvariante

Besonderheit

Haupt-

merkmale

Hydraulischer 

Abgleich

Passende
Raumther-
mostate
(nicht im Lieferumfang 
enthalten)

EasyFit

Bewährte Sicherheit

Fehlervermeidung auf der Baustelle durch 

werkseitige Montage aller Komponenten. Pass-

genaue Vorfertigung der Edelstahl-Verteiler mit 

den Anschluss-Sets sowie die komplette Ver-

drahtung der Stellantriebe sorgt für maximale 

Sicherheit bei der Fussbodenregelung.

Staubschutzabdeckung

Die mitgelieferte Staubschutzabdeckung 

schützt die Verteilerstation während der Bau-

phase. Dass die gesamte Einheit in nur einer 

Verpackung geliefert wird, optimiert den

Material� uss und spart Verpackungsabfall.
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