
CO2-ratkaisut pieniin  
kaupallisiin kylmähuoneisiin

1. Paisuntaventtiili TE 2 R744:lle
Venttiili (MWP 90 bar, MOPD 60 bar)

2. Magneettiventtiilit
Magneettiventtiili EVT + kela (MWP 140 bar, MOPD 110 bar)

Juotossovitin - ilman suutinta ja suodatinta

Suuttimen nro. Koodinumero

CZ 068Z2100

CY 068Z2101

CX 068Z2102

CO 068Z2103

01 068-2091

02 068-2092

03 068-2093

Suutin ja suodatin juotossovittimelle

Tyyppi Koodinumero

AK-RC 204B 080Z5001

AK-RC 205B 080Z5002

AK-RC 305W-SD 080Z5003

3. Optyma™-kylmähuonesäädin

Liitäntä
ODF-juotos [tuumaa]

Liitäntä
ODF-juotos [mm]

Koodinumero

¼ - 068-2062

- 6 068-2063

3⁄8 - 068-2060

- 10 068-2061

Kylmäaine Tyyppi

Alue MOP-piste Paineentasauksen juotos liitäntä, tulo x lähtö
Koodinumero, 
monipakkaus[°C] [°C]

[tuumaa/mm] [tuumaa] [mm]
[°F] [°F]

R744

TE 2
-40 – 0 5

¼ 3⁄8  x ½ – 068Z2900
-40 – 32 41

TE 2
-40 – 0 5

6 – 3⁄8 x 12 068Z2901
-40 – 32 41

Tyyppi Koodinumero
Jäähdytysteho 
Q [kW]*

OP-MPAM-
005COP04G

114X6001
Muuttuva kuorma 
1,5–4,6 kW

4. Optyma™ iCO2 -koneikko

* Käyttöolosuhteet EN134215, -10 °C höyr., 10 K:n tulistus, 0 K:n alijäähdytys,  

   32 °C:n ympäristön lämpötila. Höyrystin on suunniteltava koneikon mukaan.

Tyyppi
Koodinro [tuuma] 

Kupari

Koodinumero [mm]  
Ruostumaton teräs

EVT 1.2

068F0600
-

068F0625

-
068F0622

068F0626

EVT 2.0

068F0601
-

068F0627

-
068F0621

068F0628

EVT 3.0

068F0611
-

068F0629

-
068F0620

068F0630

Tyyppi Koodinumero (tuumaa) Koodinumero (mm)

EVUL 1 032F9506 032F9508

EVUL 2 032F9510 032F9516

EVUL 3 032F9511 032F9517

EVUL 4 032F9512 032F9518

EVUL 5 032F9513 032F9519

EVUL 6 032F9514 032F9521

Magneettiventtiili EVUL + kela (MWP 90 bar, MOPD 36 bar)

Magneettiventtiilin kela on valittava teknisestä esitteestä virransyötön, IP-luokan ja kaapeloinnin 

perusteella.

Saat täydellisen CO2-kylmähuonepaketin, jossa on vain neljä  

komponenttia. Näiden yksinkertaisten vaiheiden avulla löydät  

oikean tuotteen käyttökohteeseesi.



Tutustu Coolselector®2-ohjelmiston säännöllisiin 

päivityksiin ja kapasiteetteihin osoitteessa 

coolselector.danfoss.com
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Esimerkkejä 
CO2-järjestel-
mästä

kW Suutin Tyyppi Tyyppi

1,44 CZ EVUL 1 EVT 1.2

1,97 CY EVUL 1 EVT 1.2

2,19 CX EVUL 1 EVT 1.2

3,46 C0 EVUL 2 EVT 2

5,58 01 EVUL 3 EVT 2

10,6 02 EVUL 4 EVT 3

15,0 03 EVUL 5 -

MT-höyrystimen kuorma

Höyrystymislämpötila: te = -10 °C

Varaajan lämpötila tc = 0 °C

kW Suutin Tyyppi Tyyppi

1,66 CZ EVUL 1 EVT 1.2

2,23 CY EVUL 1 EVT 1.2

2,42 CX EVUL 2 EVT 1.2

4,23 C0 EVUL 2 EVT 2

6,75 01 EVUL 3 EVT 3

11,6 02 EVUL 4 EVT 3

16,4 03 EVUL 5 -

LT-höyrystimen kuorma

Höyrystymislämpötila: te = -30 °C

Varaajan lämpötila tc = 0 °C

www.danfoss.fi

iCO2 -koneikko kylmähuoneisiin 
1,5 - 4,6 kW

Komponentit kaiken- 
kokoisiin CO2-laitoksiin


