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Introduzione

Panoramica prodotti

Teste termostatiche per radiatore

Le teste termostatiche Danfoss contribuiscono a ridurre il consumo energetico almeno del 20% rispetto ad una valvola
ad azionamento manuale. Danfoss inoltre & l'unica azienda al mondo produttrice di teste termostatiche con carica a
gas, che garantiscono massime prestazioni in termini di efficienza e precisione nel controllo della temperatura, con tempi
di reazione di circa 9 minuti, contro i 22/25 minuti mediamente impiegati dai sensori a liquido disponibili sul mercato.

Consulta la panoramica prodotti Danfoss e seleziona quelli pit adatti alle tue esigenze.

Testine Meccaniche per radiatori
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Introduzione

Panoramica prodotti
Valvole termostatiche per radiatore
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Le valvole termostatiche di Danfoss ottimizzano I'efficienza delle caldaie a condensazione negliimpianti di riscaldamento a radiatori.
Lefficienza aumenta perché la valvola termostatica riduce la temperatura di ritorno, consentendo alla caldaia a condensazione di
funzionare in modalita a condensazione per la maggior parte del tempo di utilizzo. Le valvole termostatiche sono la soluzione piu
semplice ed efficace per recepire le disposizioni UE previste dalla Direttiva sule Rendimento Energetico nell'Edilizia.

La gamma di valvole termostatiche Danfoss include:

Valvole Termostatiche per radiatori
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Molto facile

Con la gamma di valvole e detentori Danfoss e raccordi monoblocco, garantiamo massima tenuta idraulica e meccanica, combinando in un unico corpo valvola, un codolo da 3/8" e 1/2"

Certificazione Ecobonus

o

ECOBONUS
50-65%

Tutta la gamma di valvole e sensori Danfoss € a bassa inerzia termica,
testata e approvata secondo la norma UNI-EN 215.

Anche la gamma di valvole termostatiche elettroniche di Danfoss
beneficia dellEcobonus in quanto rientra nella categoria dei Sistemi
Modulanti agenti sulla portata secondo la direttiva 2014/53/EU (RED).

Tutte le valvole termostatiche Danfoss possono quindi beneficiare delle
agevolazioni fiscali per il risparmio energetico del 50% e 65% previste
dall'Ecobonus.

Richiedi la certificazione al tuo referente commerciale.
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Valvole termostatiche Attacco Ferro

Valvole termostatiche pre-regolate

per radiatori
RA-N

Descrizione

Valvola utilizzata per impianti
di riscaldamento a 2 tubi.

Valvola termostatica per tubo ferro
ad angolo, dritta o0 a doppio squadra
destra/sinistra con pre-regolazione
millimetrica della portata regolabile

da 1 a7 e massima portata in posizione

uN "

E disponibile anche una versione ad

angolo e diritta, con regolazione da 1 a 4

e massima portata in posizione “N".

Le valvole termostatiche per radiatori

RA-N sono in ottone nichelato e possono

montare tutti i sensori termostatici
della serie RA2000, RAE, RAS-C2, living
ed il termo attuatore TWA-A.

Per il collegamento con tubazione rame,
PEX e multistrato & necessario utilizzare

i raccordi riportati nella sezione
“Detentori e raccordi”

Professional SetDN 10 S
Kit composto da:

N°1 Valvola RA-N10 4P ad angolo
(attacco 3/8"filetto interno) codice
013G1011

N°1 Attuatore con carica a liquido
RA6040 codice 013G6040

N°1 detentore RLV-S 10 ad angolo
(attacco 3/8"filetto interno)

codice 003L0121

Professional SetDN 15 S
Kit composto da:

N°1 Valvola RA-N15 4P ad angolo
(attacco 1/2"filetto interno) codice
013G1013

N°1 Attuatore con carica a liquido
RA6040 codice 013G6040

N°1 detentore RLV-S 15 ad angolo
(attacco 1/2"filetto interno)
codice 003L012

14 1 - Valvole e teste termostatiche per radiatori

Note

Massima temperatura 120°C

Pressione Massima lavoro 10 bar

Modelli ‘ n:(i‘/’h ‘ n'::’/sh ‘
RA-N 10 004 ~056 065
RA-N 15 004 ~0,73 090
RA-N 20/25 010~ 1,04 140
RA-N4P 10 008 ~ 043 065
RA-N4P 15 008 ~ 0,53 090

RA-N (regolazione a 7 posizioni)
RA-N 4P (regolazione a 4 posizioni)

013G2218 03
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é
P
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Codice | PL

013G2219 03

DP max 0.6 bar

Per evitare rumorosita mantenere

un DP max 30 ~ 35 KPa

TELL

Thermostatic
Efficiency Label
Hersteller: Danfoss A/S
Modell:  RAS-C2 6040
Registrierungsnummer:
10482-20130327
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Thermostatic
Efficiency Label
Hersteller: Danfoss A/S
Modell: ~ RAS-C2 6040
Registrierungsnummer:
10482-20130327


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Sensor-set/Sets-with-built-on-valve-and-lockshield/Set-sensore%2C-RAS-C2%2C-RA-N%2C-RLV-S%2C-DN-10%2C-Ad-angolo/p/013G2218
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Sensor-set/Sets-with-built-on-valve-and-lockshield/Set-sensore%2C-RAS-C2%2C-RA-N%2C-RLV-S%2C-DN-15%2C-Ad-angolo/p/013G2219

Specifiche tecniche

Codice

013G0031

013G0033

013G0035

013G0037

013G1011

013G1013

013G0231

013G0233

013G0232

013G0234

013G0012

013G0014

013G0016

013G0038

013G1012

013G1014

013G0151

013G0153

013G0155

Modello

RA-N 10

RA-N 15

RA-N 20

RA-N 25

RA-N 4P 10

RA-N 4P 15

RA-N 10

RA-N 15

RA-N 10

RA-N 15

RA-N 10

RA-N 15

RA-N 20

RA-N 25

RA-N 4P 10

RA-N 4P 15

RA-N 10

RA-N 15

RA-N 20

Angolo

Attacchi

3/8"

172"

3/4"

3/8"

172"

3/8"

172"

3/8"

172"

3/8"

172"

3/4"

3/8"

172"

3/8"

172"

3/4"

Tipologia

Angolo

Angolo

Angolo

Angolo

Angolo

Angolo

Doppio squadra
destro

Doppio squadra
destro

Doppio squadra
sinistro

Doppio squadra
sinistro

Dritta

Dritta

Dritta

Dritta

Dritta

Dritta

Orizzontale

QOrizzontale

Orizzontale

Dritta

Filetto

interno

interno

interno

interno

interno

interno

interno

interno

interno

interno

interno

interno

interno

interno

interno

interno

interno

interno

interno

Kv / Kvs
m?/h

0,04~ 0,56

0,04~0,73

010~1,04

0,10~1,04

0,08 ~043

0,08 ~0,53

0,04 ~0,56

004~0,73

0,04 ~0,56

004~0,73

0,04 ~0,56

004~0,73

0,10~ 1,04

0,10~ 1,04

0,08 ~043

0,08 ~0,53

0,04 ~0,56

004~0,73

0,10~ 1,04

Regolaz.

1~7+N

1~7+N

1~7+N

1~7+N

1~4+N

1~4+N

1~7+N

1~7+N

1~7+N

1~7+N

1~7+N

1~7+N

1~7+N

1~7+N

1~4+N

1~4+N

1~7+N

1~7+N

1~7+N

Orizzontale

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03
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Riferimento raccordi per tubazione

‘ Rame ‘
RMI[1]~[2]
RM [3]~[7]

nd.
nd.
RM[1]~[2]
RM [31~[7]
RM[1]~[2]
RM [3]~[7]
RM[1]~[2]
RM [3]~[7]
RM[1]~[2]
RM [3]~[7]
nd.
nd.
RM[1]~[2]
RM [3]~[7]
RM [1]~[2]
RM [3]~[7]

nd.

PEX ‘

nd.

PEXT1]~[3]

nd.

nd.

nd.

PEXT1]~[3]

nd.

PEXT1]~[3]

nd.

PEX1]~[3]

nd.

PEX1]~[3]

nd.

nd.

nd.

PEX1]~[3]

nd.

PEX1]~[3]

n.d.

Multistr.

nd.

MS [1]~[2]

nd.

nd.

nd.

MS [1]~[2]

nd.

MS [1]~[2]

n.d.

MS [1]~[2]

n.d.

MS [1]~[2]

n.d.

nd.

nd.

MS [1]~[2]

n.d.

MS [1]~[2]

n.d.

Danfi

Doppia squadra destra

Doppia squadra sinistra

1 - Valvole e teste termostatiche per radiatori ‘ 15

Valvole e teste
termostatiche



https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-10%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G0031
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-15%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G0033
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-20%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G0035
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-25%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G0037
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-10%2C-Ad-angolo%2C-F/p/013G1011
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-15%2C-Ad-angolo%2C-F/p/013G1013
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-10%2C-A-doppio-angolo-destro/p/013G0231
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-15%2C-A-doppio-angolo-destro/p/013G0233
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-10%2C-A-doppio-angolo-sinistro/p/013G0232
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-15%2C-A-doppio-angolo-sinistro/p/013G0234
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-10%2C-Dritto%2C-F/p/013G0012
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-15%2C-Dritto%2C-F/p/013G0014
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-20%2C-Dritto%2C-F/p/013G0016
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-25%2C-Dritto%2C-D/p/013G0038
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-10%2C-Dritto%2C-F/p/013G1012
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-15%2C-Dritto%2C-F/p/013G1014
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-10%2C-Ad-angolo-orizzontale%2C-D/p/013G0151
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-15%2C-Ad-angolo-orizzontale%2C-D/p/013G0153
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-20%2C-Ad-angolo-orizzontale%2C-D/p/013G0155

Valvole termostatiche Attacco Ferro

Valvole termostatiche dinamiche
per radiatori
RA-DV

Descrizione

Valvola utilizzata per impianti di
riscaldamento a 2 tubi.

Valvola termostatica per tubo ferro

ad angolo e dritta con pre-regolazione
millimetrica della portata regolabile da
1 a7 emassima portata in posizione “N".

Le valvole termostatiche per radiatori
RA-DV sono in ottone nichelato

€ possono montare tutti i sensori
termostatici della serie RA2000, RAE,
RAS-C2, living ed il termo attuatore
TWA-A.

R mento raccordi per tubazione

Codice Modello Attacchi Tipologia Filetto Regolaz.

‘ Rame ‘ PEX ‘ Multistr.
013G7721 RA-DV 10 3/8" Angolo interno 25~135 1~7+N 03 RM [1]~[2] nd. nd.
013G7723 RA-DV 15 1/2" Angolo interno 25~135 1~7+N 03 RM [3]~[7] PEX [11~[3] MS [1]~[2]
013G7725 RA-DV 20 3/4" Angolo interno 25~135 1~7+N 03 XX XX XX
013G7712 RA-DV 10 3/8" Dritta interno 25~135 1~7+N 03 RM [1]~[2] nd. nd.
013G7714 RA-DV 15 172" Dritta interno 25~135 1~7+N 03 RM [31~[7] PEX [1]~[3] MS [11~[2]
013G7716 RA-DV 20 3/4" Dritta interno 25~135 1~7+N 03 XX XX XX
013G7717 RA-DV 10 3/8" Doppio squadra destra interno 25~135 1~7+N 03 RM [1]~[2] nd. nd.
013G7719 RA-DV 15 1/2" Doppio squadra destra interno 25~135 1~7+N 03 RM [3]~[7] PEX [11~[3] MS [1]~[2]
013G7718  RA-DV10 3/g" DO”?;’isg:adra interno | 25~135  1~7+N 03 RM [11~[2) nd. nd.
013G7720  RA-DV 15 12" DOp‘Z;sisst‘i:ad'a intemo  25~135  1~7+N 03 RMBI~Z) PEX[I~B]  MS[II~[2]
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Dynamic-Valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-DV%2C-Dinamica-%28indipendente-dalla-pressione%29%2C-DN-10%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G7721
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Dynamic-Valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-DV%2C-Dinamica-%28indipendente-dalla-pressione%29%2C-DN-15%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G7723
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Dynamic-Valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-DV%2C-Dinamica-%28indipendente-dalla-pressione%29%2C-DN-20%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G7725
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Dynamic-Valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-DV%2C-Dinamica-%28indipendente-dalla-pressione%29%2C-DN-10%2C-Dritto%2C-F/p/013G7712
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Dynamic-Valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-DV%2C-Dinamica-%28indipendente-dalla-pressione%29%2C-DN-15%2C-Dritto%2C-F/p/013G7714
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Dynamic-Valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-DV%2C-Dinamica-%28indipendente-dalla-pressione%29%2C-DN-20%2C-Dritto%2C-F/p/013G7716
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Dynamic-Valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-DV%2C-Dinamica-%28indipendente-dalla-pressione%29%2C-DN-10%2C-A-doppio-angolo-destro/p/013G7717
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Dynamic-Valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-DV%2C-Dinamica-%28indipendente-dalla-pressione%29%2C-DN-15%2C-A-doppio-angolo-destro/p/013G7719
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Dynamic-Valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-DV%2C-Dinamica-%28indipendente-dalla-pressione%29%2C-DN-10%2C-A-doppio-angolo-sinistro/p/013G7718
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Dynamic-Valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-DV%2C-Dinamica-%28indipendente-dalla-pressione%29%2C-DN-15%2C-A-doppio-angolo-sinistro/p/013G7720

ENGINEERING
TOMORROW
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Valvole termostatiche Attacco Ferro

Valvole termostatiche
con pre-regolazione
RA-UR

Descrizione

Questa valvola é dedicata

all'installazione sulla tubazione
di ritorno.

Valvola termostatica per tubo ferro ad

angolo, dritta 0 a doppio squadra destra/ \ -

sinistra con pre-regolazione millimetrica
della portata regolabileda1a7e
massima portata in posizione “N".

Le valvole termostatiche per radiatori
RA-UR sono in ottone nichelato

€ possono montare tutti i sensori
termostatici della serie RA2000, RAE,
RAS-C2, living ed il termo attuatore

TWA-A.

Per il collegamento con tubazione rame,
PEX e multistrato € necessario utilizzare i
raccordi riportati nella sezione "Detentori
e raccordi”.

013G3299

013G3229

013G3298

013G3228

Modello

RA-UR 10

RA-UR 15

RA-UR 10

RA-UR 15

3/8"

172"

3/8"

172"

Kvs
m’/h m3/h

Massima temperatura 120°C

RA-UR 10 002~047 Pressione Massima lavoro 10 bar
AP max 0,6 bar
RA-UR 15 0,02 ~ 047 0,90 Per evitare rumorosita mantenere

un AP max 30 ~ 35 KPa

Riferimento raccordi per tubazione
Tipologia LULSE Regolaz
1~7+N

Angolo interno 0,02 ~047 03 RM [1]~[2] nd. nd.

Angolo interno 002 ~047 1~7+N 03 RM [3]~[7] PEX [1]~[3] MS [1]~[2]
Dritta interno 002 ~047 1~7+N 03 RM [1]~[2] nd. nd.
Dritta interno 002 ~047 1~7+N 03 RM [31~[7] PEX [1]~[3] MS [11~[2]
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-UR%2C-Bassa-portata-inversa%2C-DN-10%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G3299
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-UR%2C-Bassa-portata-inversa%2C-DN-15%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G3229
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-UR%2C-Bassa-portata-inversa%2C-DN-10%2C-Dritto%2C-D/p/013G3298
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-UR%2C-Bassa-portata-inversa%2C-DN-15%2C-Dritto%2C-D/p/013G3228

ENGINEERING
TOMORROW

Valvole termostatiche Attacco Ferro

Valvola per il controllo di Fan Coll
ed unita terminali con pre-regolazione
RA-HC

Valvole e teste
termostatiche

Descrizione

La valvola RA-HC é utilizzata - -

per il controllo dei circuiti Modelli mé/h m/h Note

di raffrescamento e riscaldamento Massima temperatura 100°C
con fan coils ed unita terminali. RA-HC15 013~280 2,80 Pressione Massima lavoro 16 bar

) AP max 1,8 bar con TWA-A
La valvola RA-HC dispone della pre- e OB as e

regolazione millimetrica della portata, Come per ogni dispositivo

. . che produce perdite di carico
regolabile da 1 a 7 e massima portata P
. s o RA-HC 25 0,34 ~ 550 5,50 una rumorosita pud insorgere
in posizione "N". al crescere del DP/portata
Disponibile nella versione con o senza

prese di pressione.
Sistema di raffrescamento

Puo essere installata in combinazione alle g 1 . a 2 tubi con fan-coil a tre
valvole di bilanciamento ASV garantendo <o W . ) velocita di ventilazione,
il bilanciamento idraulico del sistema. PSR ol controllo ON/OFF

_ i A | | (controllo del DP
In aggiunta, pud essere collegata / / centralizzato)

agli attuatori TWA-A NC Ui
(088H3110/088H3112) oppure TWA-A I |

NO (088H3111/088H3113) per il controllo =
ON/OFF della portata. e _'Q,

00373931 00373932
00373910 00373920
00373911 00373921

Riferimento raccordi per tubazione

Modello Tipologia K‘r"../;m's Regolaz. m“m
003Z3931 RA-HC 15 G1/2" Con PP interno 0,13 ~2,80/2,80 1~7+N 28 RM [3]~[7] PEX[1]~[3] MS [11~[2]
003Z3910 RA-HC 20 G3/4" Con PP interno 0,23 ~4,30/4,30 1~7+N 28 nd. n.d. nd.
00323911 RA-HC 25 G1" Con PP interno 0,34~ 5,50/5,50 1~7+N 28 nd. nd. nd.
003Z3932 RA-HC 15 G1/2" Senza PP interno 0,13 ~2,80/2,80 1~7+N 28 RM [3]~[7] PEX [1]~[3] MS [1]~[2]
00323920 RA-HC 20 G3/4" Senza PP interno 0,23 ~4,30/4,30 1~7+N 28 nd. nd. nd.
00323921 RA-HC 25 G1" Senza PP interno 0,34 ~ 5,50/5,50 1~7+N 28 nd. nd. nd.

PP: Prese di Pressione
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-UR%2C-Bassa-portata-inversa%2C-DN-10%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G3299
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-UR%2C-Bassa-portata-inversa%2C-DN-15%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G3229
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-UR%2C-Bassa-portata-inversa%2C-DN-10%2C-Dritto%2C-D/p/013G3298
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-UR%2C-Bassa-portata-inversa%2C-DN-15%2C-Dritto%2C-D/p/013G3228
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Other-products/Valvole-di-zona/RA-HC%2C-DN-15%2C-Con-nippli-di-prova%2C-filettatura-interna/p/003Z3931
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Other-products/Valvole-di-zona/RA-HC%2C-DN-20%2C-Con-nippli-di-prova%2C-filettatura-interna/p/003Z3910
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Other-products/Valvole-di-zona/RA-HC%2C-DN-25%2C-Con-nippli-di-prova%2C-filettatura-interna/p/003Z3911
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Other-products/Valvole-di-zona/RA-HC%2C-DN-15%2C-Senza-nippli-di-prova%2C-filettatura-interna/p/003Z3932
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Other-products/Valvole-di-zona/RA-HC%2C-DN-20%2C-Senza-nippli-di-prova%2C-filettatura-interna/p/003Z3920
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Other-products/Valvole-di-zona/RA-HC%2C-DN-25%2C-Senza-nippli-di-prova%2C-filettatura-interna/p/003Z3921
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Valvole termostatiche Attacco Ferro

Valvole termostatiche
senza pre-regolazione

RA-FN

Descrizione

Valvola utilizzata per impianti
di riscaldamento a 2 tubi.

Disponibile nella versione ad angolo,
diritta ed orizzontale. Questa valvola non
prevede nessuna pre-regolazione.

Le valvole termostatiche per radiatori
RA-FN sono in ottone nichelato

€ possono montare tutti i sensori
termostatici della serie RA2000, RAE,
RAS-C2 e living.

Per il collegamento con tubazione rame,
PEX e multistrato e necessario utilizzare i
raccordi riportati nella sezione “Detentori
e raccordi”.

1 - Valvole e teste termostatiche per radiatori

Modelli

RA-FN 10

RA-FN 15

RA-FN 20

RA-FN 25

Kva Xp 2,0K

0,56

0,65

Note

Massima temperatura 120°C
Pressione Massima lavoro 10 bar
DP max 0,6 bar
Per evitare rumorosita mantenere
un DP max 30 ~ 35 KPa



ENGINEERING
TOMORROW

Valvole e teste
termostatiche

Riferimento raccordi per tubazione

‘ Rame ‘ PEX ‘ Multistr.

Kv / Kvs
m3/h

Codice Modello Attacchi Tipologia Filetto Regolaz.

013G0021 RA-FN 10 3/8" Angolo interno 0,56/ 0,65 nessuna 03 RM [11~[2] nd. nd.
013G0023 RA-FN 15 1/2" Angolo interno 0,73/0,90 nessuna 03 RM [3]~[7] PEX [1]~[3] MS [11~[2]
013G0025 RA-FN 20 3/4" Angolo interno 1,04/1,40 nessuna 03 nd. nd. nd.
013G0027 RA-FN 25 1" Angolo interno 1,04 /1,40 nessuna 03 nd. nd. nd.
013G0002 RA-FN 10 3/8" Dritta interno 0,56 /0,65 nessuna 03 RM [1]~[2] n.d. nd.
013G0004 RA-FN 15 1/2" Dritta interno 0,73/0,90 nessuna 03 RM [31~[7] PEX [1]~[3] MS [11~[2]
013G0006 RA-FN 20 3/4" Dritta interno 1,04/1,40 nessuna 03 nd. nd. nd.
013G0028 RA-FN 25 1" Dritta interno 1,04/1,40 nessuna 03 nd. n.d. n.d.
013G0141 RA-FN 10 3/8" Orizzontale interno 0,56 /0,65 nessuna 03 RM [1]~[2] nd. n.d.
013G0143 RA-FN 15 1/2" Orizzontale interno 0,73/0,90 nessuna 03 RM [3]~[7] PEX [1]~[3] MS [1]~[2]
013G0145 RA-FN 20 3/4" Orizzontale interno 0,80/1,00 nessuna 03 n.d. nd. n.d.
Kv a Xp 2,0K

Dritta Orizzontale
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-FN%2C-Capacit%C3%A0-fissa%2C-DN-10%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G0021
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-FN%2C-Capacit%C3%A0-fissa%2C-DN-15%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G0023
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-FN%2C-Capacit%C3%A0-fissa%2C-DN-20%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G0025
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-FN%2C-Capacit%C3%A0-fissa%2C-DN-25%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G0027
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-FN%2C-Capacit%C3%A0-fissa%2C-DN-10%2C-Dritto%2C-F/p/013G0002
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-FN%2C-Capacit%C3%A0-fissa%2C-DN-15%2C-Dritto%2C-F/p/013G0004
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-FN%2C-Capacit%C3%A0-fissa%2C-DN-20%2C-Dritto%2C-F/p/013G0006
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-FN%2C-Capacit%C3%A0-fissa%2C-DN-25%2C-Dritto%2C-D/p/013G0028
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-FN%2C-Capacit%C3%A0-fissa%2C-DN-10%2C-Ad-angolo-orizzontale%2C-D/p/013G0141
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-FN%2C-Capacit%C3%A0-fissa%2C-DN-15%2C-Ad-angolo-orizzontale%2C-D/p/013G0143
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-FN%2C-Capacit%C3%A0-fissa%2C-DN-20%2C-Ad-angolo-orizzontale%2C-D/p/013G0145
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Valvole termostatiche Attacco Ferro

Valvole termostatiche
senza pre-regolazione
RA-G

Descrizione

Valvola utilizzata per impianti di
riscaldamento monotubo.

Disponibile nella versione ad angolo, diritta
ed orizzontale.

Questa valvola non prevede nessuna pre-
regolazione.

Le valvole termostatiche per radiatori RA-G
sono in ottone nichelato e possono montare
tutti i sensori termostatici

della serie RA2000, RAE, RAS-C2, living

ed il termo attuatore TWA-A.

Per il collegamento con tubazione rame, RA-G 15
PEX e multistrato & necessario utilizzare i
raccordi riportati nella sezione “Detentori RA-G 20
e raccordi”
RA-G 25
Kva Xp 2,0K
e M i H
013G1676 RA-G 15 172" Angolo interno
013G1678 RA-G 20 3/4" Angolo interno
013G1680 RA-G 25 1" Angolo interno
013G1675 RA-G 15 1/2" Dritta interno
013G1677 RA-G 20 3/4" Dritta interno
013G1679 RA-G 25 1" Dritta interno
Kva Xp 2,0K

Impianto monotubo:

mandata dall‘alto mandata dal basso

1 - Valvole e teste termostatiche per radiatori

Impianto monotubo:

)

2,06/1,63

2,20/2,06

2417227

Kv / Kvs
m?/h

0,73/0,90

1,04/ 1,40

1,04/140

0,73/090

1,04/ 140

1,04/1,40

"’ Hm/
Kv Ang./Dritta Kvs Ang./Dritta
m3/h m3/h

Fig. 12

L)
g,
iy

430/230 Massima temperatura 120°C
Pressione Massima lavoro 10 bar
501/381 AP max 0,2 bar
Per evitare rumorosita mantenere
550/458 un AP max 30~35 KPa

Riferimento raccordi per tubazione

Regolaz.

Multistr.
nessuna 03 RM [3]~[7] PEX [1]~[3] MS [1]~[2]
nessuna 03 nd. nd. n.d.
nessuna 03 nd. n.d. n.d.
nessuna 03 RM [3]~[7] PEX [1]~[3] MS [1]~[2]
nessuna 03 nd. n.d. n.d.
nessuna 03 nd. nd. n.d.



https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-G%2C-Portata-elevata%2C-DN-15%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G1676
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-G%2C-Portata-elevata%2C-DN-20%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G1678
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-G%2C-Portata-elevata%2C-DN-25%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G1680
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-G%2C-Portata-elevata%2C-DN-15%2C-Dritto%2C-D/p/013G1675
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-G%2C-Portata-elevata%2C-DN-20%2C-Dritto%2C-D/p/013G1677
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-G%2C-Portata-elevata%2C-DN-25%2C-Dritto%2C-D/p/013G1679
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Valvole termostatiche Attacco Ferro

Valvole di limitazione
della temperatura di ritorno
FJVR

Valvole e teste
termostatiche

Descrizione
La valvola FJVR controlla la 003L1013 _
temperatura di ritorno da 003L1009 /

radiatori, termoconvettori e tubi
di riscaldamento a pavimento
limitandola automaticamente.

003L1014
Nei sistemi di ventilazione la valvola FJVR 003L1010
assicura una circolazione minima nelle ‘f,."'

tubazioni fino allo scambiatore di calore.

La FJVR e utilizzata nei sistemi bitubo con
pompa di circolazione.

Limpostazione puo essere limitata e
bloccata. | corpi valvola FJVR sono nichelati.

Kv /K Riferimento raccordi per tubazione
Codice Modello Tipologia ‘r’rﬁllrs Regolaz.
Multistr.

003L1009 FJVR 10 3/8" Angolo interno /039 nessuna 03 RM [1]~[2] nd. nd.
003L1010 FIVR 10 3/8" Parallela interno /039 nessuna 03 RM [1]~[2] PEX [1]~[3] MS [1]~[2]
003L1013 FVR 15 1/2" Angolo interno 0,73/0,90 nessuna 03 RM [3]~[7] PEX [1]~[3] MS [1]~[2]
003L1014 FIVR 15 172" Parallela interno 0,73/0,90 nessuna 03 RM [3]~[7] PEX [1]~[3] MS [1]~[2]
Kva Xp 2,0K
Elementi termostatici per FJVR Corrispondenza del campo di regolazione
Codice ‘ Modello Camp(? di ‘ PL A
regolazione
S0 FJVR 003L1070
003L1070 Elemento termostatico per FJVR 10-80°C 03 " Dt |

003L1040 Elemento termostatico per FJVR 10-50°C 03 [1]2]3]4]s5]6]7]s]

10°C 20 30 40 45 50 60 65 70 80°C

« Elemento termostatico, proporzionale « Possibilita di bloccare campo ¥ BT
automatico a bassa inerzia termica per diregolazione. .. . FJVR003L1040
valvole FJVR. . Colore RAL9016. L
+ Campo di regolazkéne 10-80°C - Fissaggio con fascetta a vite.
003L1070), 10-50°C (003L1040
(efunzione)énti clo ( ) « Disponibile cromata con campo n nn n H
gelo. di regolazione 10~50°C (003L1072). 10°C 20 30 40 45 50°C
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-G%2C-Portata-elevata%2C-DN-15%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G1676
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-G%2C-Portata-elevata%2C-DN-20%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G1678
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-G%2C-Portata-elevata%2C-DN-25%2C-Ad-angolo%2C-D/p/013G1680
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-G%2C-Portata-elevata%2C-DN-15%2C-Dritto%2C-D/p/013G1675
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-G%2C-Portata-elevata%2C-DN-20%2C-Dritto%2C-D/p/013G1677
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Fixed-capacity-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-G%2C-Portata-elevata%2C-DN-25%2C-Dritto%2C-D/p/013G1679
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Return-temperature-limiters/Return-temperature-limiter-valves/Limitatori-della-temperatura-di-ritorno%2C-Valvole-FJVR%2C-DN-10%2C-Ad-angolo/p/003L1009
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Return-temperature-limiters/Return-temperature-limiter-valves/Limitatori-della-temperatura-di-ritorno%2C-Valvole-FJVR%2C-DN-10%2C-Dritto/p/003L1010
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Return-temperature-limiters/Return-temperature-limiter-valves/Limitatori-della-temperatura-di-ritorno%2C-Valvole-FJVR%2C-DN-15%2C-Ad-angolo/p/003L1013
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Return-temperature-limiters/Return-temperature-limiter-valves/Limitatori-della-temperatura-di-ritorno%2C-Valvole-FJVR%2C-DN-15%2C-Dritto/p/003L1014
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Return-temperature-limiters/Sensori-limitatori-della-temperatura-di-ritorno/Limitatori-della-temperatura-di-ritorno%2C-Sensore-FJVR%2C-10-%C2%B0C---80-%C2%B0C%2C-Tipo-di-sensore%3A-Sensore-integrato/p/003L1070
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Return-temperature-limiters/Sensori-limitatori-della-temperatura-di-ritorno/Limitatori-della-temperatura-di-ritorno%2C-Sensore-FJVR%2C-10-%C2%B0C---50-%C2%B0C%2C-Tipo-di-sensore%3A-Sensore-integrato/p/003L1040
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Valvole termostatiche Attacco Ferro

Valvole termostatiche senza pre-regolazione

RA-15/6T
RA-15/6TB

Descrizione

Corpi valvola con sonda che consen-
tono il collegamento al radiatore in
un solo punto (a lato o sotto).

La valvola RA 15/6TB & concepita per im-
pianti bitubo con circolazione a pompa,
mentre l'articolo RA 15/6T per impianti
monotubo.

Entrambi i corpi valvola hanno valori kv
fissi. Questa valvola non prevede nessuna
pre-regolazione.

Nel caso di un impianto monotubo
una quantita sempre costante di acqua
in circolo passa attraverso il radiatore
e il bypass integrato del corpo valvola.

Le valvole termostatiche per radiatori RA
15/6T e RA 15/6TB sono in ottone nichelato
€ possono montare tuttii sensori termostat-
ici della serie RA2000, RAE, RAS-C2, living ed
il termo attuatore TWA-A.

Per il collegamento con tubazione rame,
PEX e multistrato & necessario utilizzare i
raccordi riportati nella sezione “Detentori
e raccordi”.

Codice Modello Attacchi

RA-15/6T

013G3220 ” R1/2"
(u. verticale)

013G3270 Easloll R1/2"
(u. laterale)

01363210 A1°/0TB R1/2"
(u. verticale)

013G3215  [19/6TB R1/2"
(u. laterale)

013G3218 RA-15/6T 3/4"
(u. verticale)

013G3268 gl 3/4"
(u. laterale)

Montaggio valvola termostatica

Uscita verticale

=)

1 - Valvole e teste termostatiche per radiatori

Tipologia

R1/2"

R1/2"

Uscita verticale

RA 15/6TB per impianto bitubo con attacco

per raccordi a compressione 1/2"

Modelli

RA-15/6T

RA-15/6TB

Filetto

interno

interno

interno

interno

esterno

esterno

Kv

att. Pav. / att. lat.

m/h

0827082

-/2]15

-/2,00

0,29~0,82/1,00

0,29~0,82 /1,00

-/2,15

-/215

Kvs

att. Pav. / att. lat.

m/h

2,15/2,00

1,00/ 1,00

Regolaz.

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

Uscita laterale

RA 15/6T per impianto monotubo con attacco
per raccordi a compressione 1/2"

1. Perno di estrazione

2. Premistoppa con O-ring
3. Cono divalvola

4. Corpo valvola

5. Sonda

Massima temperatura 120°C
Pressione Massima lavoro 10 bar / APP max 0,6 bar
Per evitare rumorosita mantenere
un APP max 30 ~ 35 KPa

‘ Riferimento raccordi per tubazione

‘ Rame ‘ PEX ‘ Multistr.
03 RM [3]~[7] PEX [1]~[3] MS [1]~[2]
03 RM [3]~[7] PEX [1]~[3] MS [1]~[2]
03 RM [3]~[7] PEX [1]~[3] MS [11~[2]
03 RM [3]~[7] PEX [1]~[3] MS [1]~[2]
03 RM[8]~[13]  PEX[4]~[15] MS [3]~[8]
03 RM [8]~[13]  PEX[4]~[15] MS [3]~[8]

[ - i o . i
e ;_J Sy Uscita verticale

Uscita laterale



https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Valvole-a-lancia/Valvole-a-lancia%2C-RA-15-6T%2C-Attacco-a-pavimento%2C-Rp-1-2/p/013G3220
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Valvole-a-lancia/Valvole-a-lancia%2C-RA-15-6T%2C-Attacco-a-parete%2C-Rp-1-2/p/013G3270
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Valvole-a-lancia/Valvole-a-lancia%2C-RA-15-6TB%2C-Attacco-a-pavimento%2C-Rp-1-2/p/013G3210
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Valvole-a-lancia/Valvole-a-lancia%2C-RA-15-6TB%2C-Attacco-a-parete%2C-Rp-1-2/p/013G3215
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Valvole-a-lancia/Valvole-a-lancia%2C-RA-15-6T%2C-Attacco-a-pavimento%2C-G-3-4-A/p/013G3218
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Valvole-a-lancia/Valvole-a-lancia%2C-RA-15-6T%2C-Attacco-a-parete%2C-G-3-4-A/p/013G3268
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Valvole termostatiche Attacco Ferro

Detentori per radiatori
RLV-S

Valvole e teste
termostatiche

Descrizione

Mediante il detentore tipo RLV-S &
possibile chiudere ogni singolo radiatore,
per poter ad esempio effettuare
facilmente delle riparazioni o delle
operazioni di manutenzione senza
alterare il funzionamento degli altri
radiatori di un impianto.

Il detentore tipo RLV-S e disponibile nelle

versioni ad angolo e a passaggio diretto, Kv Kvs
nichelato. m*/h m*h
135 150

Per il collegamento con tubazione rame, RLV-S 10
PEX e multistrato & necessario utilizzare i

raccordi riportati nella sezione "Detentori RLV-S 15/20 1,80 220 Pressione Massima lavoro 10 bar
e raccordi”.

Massima temperatura 120°C

‘ Riferimento raccordi per tubazione

Codice Modello Attacchi Tipologia Filetto Imballo m“m

003L0121 RLV-S 10 3/8" Angolo interno 1,35/1,50 03 10 RM [1]~[2] nd. nd.
003L0123 RLV-S 15 172" Angolo interno 1,80/2,20 03 10 RM [3]~[7] PEX [1]~[3] MS [1]~[2]
003L0125 RLV-S 20 3/4" Angolo interno 1,80/2.20 03 8 n.d. n.d. nd.
003L0122 RLV-S 10 3/8" Dritta interno 1,35/1,50 03 10 RM [1]~[2] nd. nd.
003L0124 RLV-S 15 1/2" Dritta interno 1,80/2.20 03 10 RM [31~[7] PEX [1]~[3] MS [1]~[2]
003L0126 RLV-S 20 3/4" Dritta interno 1,80/2,20 03 8 nd. nd. nd.

Dritta
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Valvole-a-lancia/Valvole-a-lancia%2C-RA-15-6T%2C-Attacco-a-pavimento%2C-Rp-1-2/p/013G3220
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Valvole-a-lancia/Valvole-a-lancia%2C-RA-15-6T%2C-Attacco-a-parete%2C-Rp-1-2/p/013G3270
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Valvole-a-lancia/Valvole-a-lancia%2C-RA-15-6TB%2C-Attacco-a-pavimento%2C-Rp-1-2/p/013G3210
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Valvole-a-lancia/Valvole-a-lancia%2C-RA-15-6TB%2C-Attacco-a-parete%2C-Rp-1-2/p/013G3215
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Valvole-a-lancia/Valvole-a-lancia%2C-RA-15-6T%2C-Attacco-a-pavimento%2C-G-3-4-A/p/013G3218
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Valvole-a-lancia/Valvole-a-lancia%2C-RA-15-6T%2C-Attacco-a-parete%2C-G-3-4-A/p/013G3268
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV-S%2C-DN-10%2C-Ad-angolo%2C-Standard%2C-filettatura-interna/p/003L0121
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV-S%2C-DN-15%2C-Ad-angolo%2C-Standard%2C-filettatura-interna/p/003L0123
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV-S%2C-DN-20%2C-Ad-angolo%2C-Standard%2C-filettatura-interna/p/003L0125
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV-S%2C-DN-10%2C-Dritto%2C-Standard%2C-filettatura-interna/p/003L0122
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV-S%2C-DN-15%2C-Dritto%2C-Standard%2C-filettatura-interna/p/003L0124
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV-S%2C-DN-20%2C-Dritto%2C-Standard%2C-filettatura-interna/p/003L0126
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Valvole termostatiche Attacco Ferro

Detentori per radiatori
RLV

Descrizione

Mediante il detentore tipo RLV e possibile
chiudere ogni singolo radiatore, per
poter ad esempio effettuare facilmente
delle riparazioni o delle operazioni

di manutenzione senza alterare il
funzionamento degli altri radiatori di un
impianto.

Il detentore tipo RLV e disponibile nelle
versioni ad angolo e a passaggio diretto,

nichelato.

Per il detentore RLV é disponibile Modelli K3‘/’h K:’/sh
come accessorio un raccordo m m
di scarico per svuotare e riempire RLV10 180 190
il radiatore.

Per il collegamento con tubazione rame, RLV15 230 2,50
PEX e multistrato & necessario utilizzare i

raccordi riportati nella sezione "Detentori RLV 20 2,80 3,00

e raccordi”

Codice Modello Attacchi Tipologia Filetto K‘:nﬁmls

003L0141 RLV10 3/8" Angolo interno 1,80/1,90
003L0143 RLV15 172" Angolo interno 2,30/250
003L0145 RLV20 3/4" Angolo interno 2,80/3,00
003L0142 RLV1O 3/8" Dritta interno 1,80/1,90
003L0144 RLV15 172" Dritta interno 230/250
003L0146 RLV20 3/4" Dritta interno 2,80/3,00
003L0152 RLV - accessorio B B B B

carico/scarico acqua

-

y \ﬁf fi{l{/{rf;"
N
/
-
Fig. 18

1 - Valvole e teste termostatiche per radiatori

03

03

03

03

03

03

03

Fig. 20

Note

Imballo

Massima temperatura 120°C

Pressione Massima lavoro 10 bar

‘ Riferimento raccordi per tubazione

RM [1]~[2] nd. nd.
RM [3]~[7] PEX [1]~[3] MS [1]~[2]
nd. nd. nd.

RM [1]~[2] nd. nd.
RM[BI~[71  PEX[1]~(8] ~ MS[1]~[2]
nd. nd. nd.



https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV%2C-DN-10%2C-Ad-angolo%2C-Standard%2C-filettatura-interna/p/003L0141
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV%2C-DN-15%2C-Ad-angolo%2C-Standard%2C-filettatura-interna/p/003L0143
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV%2C-DN-20%2C-Ad-angolo%2C-Standard%2C-filettatura-interna/p/003L0145
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV%2C-DN-10%2C-Dritto%2C-Standard%2C-filettatura-interna/p/003L0142
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV%2C-DN-15%2C-Dritto%2C-Standard%2C-filettatura-interna/p/003L0144
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV%2C-DN-20%2C-Dritto%2C-Standard%2C-filettatura-interna/p/003L0146
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Accessori-per-detentori/Accessori%2C-detentori%2C-Rubinetto-di-scarico%2C-Per-valvole%3A-RLV%3B-RLV-K%3B-VHS%2C-Tutte-le-dimensioni/p/003L0152
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Valvole termostatiche Attacco Ferro

Raccordi per
Valvole e detentori

Valvole e teste
termostatiche

Descrizione

Sono raccordi a stringere

e la loro scelta viene effettuata . 2

in base al diametro della tubazione -—--\ﬁv

. . . . J
dirame ed al diametro in pollici : ,//
della valvola. EE 4
Raccordi per tubo di Rame Figura di riferimento indicativa
Ghiera
. ; nichelata Riferimento ‘ Attacchi ‘ Per valvola ‘ Diametro tubo

filetto

per raccordo

THET
A
£ E %{ 013G4100 Raccordo RM [1] G3/8"A interno 10 03 10
=~
Tubo
cartellato 013G4102 Raccordo RM [2] G3/8"A interno 12 03 10
013G4110 Raccordo RM 3] G1/2"A interno 10 03 10
~Ogiva 013G4112  RaccordoRM[4] G 1/2A interno 12 03 10
in ottone
Filetto 013G4114 Raccordo RM [5] G1/2"A interno 14 03 10
della valvola
013G4115 Raccordo RM [6] G1/2"A interno 15 03 10
013G4116 Raccordo RM [7] G1/2"A interno 16 03 10

Per Valvola con filetto interno

Disponibile con ghiera filettata in ottone
nichelato ed unogiva biconica in ottone.
Oppure con dado stringitubo in ottone

nichelato ed unogiva biconica in ottone. Raccordi per tubo Pex Figura di rferimento indicativa
Lunione avviene attraverso la Codice Riferimento Attacchi Per valvola Diametro tubo PL Imballo
compressione di un‘ogiva in ottone (3) per raccordo filetto

inserita sulla tubazione di rame e serrata

dauna ghiera nichelata (1) ("canapata”). 013G4143 Raccordo PEX [1] G1/2"A interno 12x1,1 03 10
Logiva ¢ interposta nel filetto della 013G4144  RaccordoPEX[2] G 1/2'A interno 14%20 03 10
valvola (4) (ed evitera lo sfilamento e lo

schiacciamento del tubo). 013G4147  RaccordoPEX[3] | G1/2'A interno 15%25 03 10

La tubazione dirame deve essere

irrigidita da un'anima di rinforzo (2) (tubo

cartellato NON fornito da Danfoss), in

modo da evitarne lo schiacciamento Raccordi per tubo Multistrato

durante la fase di serraggio.
Riferimento Per valvola Dlametro tubo
Codice
per raccordo filetto

Per Valvola con filetto esterno
013G4174 Raccordo MS [1] G1/2" interno 14x2,0
Disponibile con ghiera filettata in ottone
nichelato e guarnizione in gomma, per 01364176  Raccordo MS[2] G1/2" interno 16%20 03 10
I'esecuzione di un serraggio morbido.
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV%2C-DN-10%2C-Ad-angolo%2C-Standard%2C-filettatura-interna/p/003L0141
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV%2C-DN-15%2C-Ad-angolo%2C-Standard%2C-filettatura-interna/p/003L0143
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV%2C-DN-20%2C-Ad-angolo%2C-Standard%2C-filettatura-interna/p/003L0145
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV%2C-DN-10%2C-Dritto%2C-Standard%2C-filettatura-interna/p/003L0142
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV%2C-DN-15%2C-Dritto%2C-Standard%2C-filettatura-interna/p/003L0144
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV%2C-DN-20%2C-Dritto%2C-Standard%2C-filettatura-interna/p/003L0146
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Accessori-per-detentori/Accessori%2C-detentori%2C-Rubinetto-di-scarico%2C-Per-valvole%3A-RLV%3B-RLV-K%3B-VHS%2C-Tutte-le-dimensioni/p/003L0152
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-in-plastica-PEX/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-PEX-in-plastica%2C-G-1-2%22-A%2C-12x1-1%2C-Nichelato/p/013G4143
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-in-plastica-PEX/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-PEX-in-plastica%2C-G-1-2%22-A%2C-14x2%2C-Nichelato/p/013G4144
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-in-plastica-PEX/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-PEX-in-plastica%2C-G-1-2%22-A%2C-15x2-5%2C-Nichelato/p/013G4147
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-acciaio-rame/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-in-acciaio-e-rame%2C-G-3-8%22-A%2C-10%2C-Nichelato/p/013G4100
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-acciaio-rame/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-in-acciaio-e-rame%2C-G-3-8%22-A%2C-12%2C-Nichelato/p/013G4102
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-acciaio-rame/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-in-acciaio-e-rame%2C-G-1-2%22-A%2C-10%2C-Nichelato/p/013G4110
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-acciaio-rame/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-in-acciaio-e-rame%2C-G-1-2%22-A%2C-12%2C-Nichelato/p/013G4112
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-acciaio-rame/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-in-acciaio-e-rame%2C-G-1-2%22-A%2C-14%2C-Nichelato/p/013G4114
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-acciaio-rame/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-in-acciaio-e-rame%2C-G-1-2%22-A%2C-15%2C-Nichelato/p/013G4115
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-acciaio-rame/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-in-acciaio-e-rame%2C-G-1-2%22-A%2C-16%2C-Nichelato/p/013G4116
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-AluPex/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-Alupex%2C-G-1-2%22-A%2C-14x2%2C-Nichelato/p/013G4174
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-AluPex/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-Alupex%2C-G-1-2%22-A%2C-16x2%2C-Nichelato/p/013G4176

Valvole termostatiche Attacco Rame

Valvole termostatiche

senza pre-regolazione
RA-IN

Descrizione

Valvola utilizzata per impianti

di riscaldamento a 2 tubi.

Valvola termostatica per tubo in rame
disponibile nella versione ad angolo,
diritta ed orizzontale. Questa valvola non
prevede nessuna pre-regolazione.

Le valvole termostatiche per radiatori
RA-IN sono in ottone nichelato e possono
montare tutti i sensori termostatici della
serie RA2000, RAE, RAS-C2 e living.

Per il collegamento con tubazione rame,
PEX e multistrato e necessario utilizzare i
raccordi riportati nella sezione “Detentori

e raccordi”.

Valvole attacco Rame

La valvola ¢ la stessa per il DN10 e DN15; cambia il codice del codolo, che va acquistato separatamente.

Codice

013G6814  RA-IN10/15
013G6815  RA-IN10/15
013G6806  RA-IN 10/15
013G6807  RA-IN10/15

Modello

Attacchi

LZA S
m3/h

Tipologia Filetto

Angolo esterno 0,04~0,73 N
Dritta esterno 0,04~0,73 N
Doppio squadra dx esterno 0,04~0,73 N
Doppio squadra sx esterno 0,04~0,73 N

Codolo da acquistare separatamente

Angolo

e

W o

Dritta Doppio squadra destro

1 - Valvole e teste termostatiche per radiatori

Regolaz.

03 RM [8]~[13] PEX [4]~[15] MS [3]~[8]
03 RM [8]~[13] PEX [4]~[15] MS [3]~[8]
03 RM [8]~[13] PEX [4]~[15] MS [3]~[8]
03 RM [8]~[13] PEX [4]~[15] MS [3]~[8]

&>

Doppio squadra sinistro


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-IN%2C-Portata-normale%2C-DN-15%2C-Ad-angolo/p/013G6814
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-IN%2C-Portata-normale%2C-DN-15%2C-Dritto/p/013G6815
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-IN%2C-Portata-normale%2C-DN-15%2C-A-doppio-angolo-destro/p/013G6806
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-IN%2C-Portata-normale%2C-DN-15%2C-A-doppio-angolo-sinistro/p/013G6807

ENGINEERING M
TOMORROW

Valvole termostatiche Attacco Rame

Valvole termostatiche

con pre-regolazione
RA-N

Valvole e teste
termostatiche

Descrizione

Valvola utilizzata per impianti
di riscaldamento a 2 tubi.

Valvola termostatica per tubo in rame

ad angolo, dritta 0 a doppio squadra
destra/sinistra con pre-regolazione
millimetrica della portata regolabile

da 1 a7 e massima portata in posizione “N’,

Le valvole termostatiche per radiatori

RA-N sono in ottone nichelato e possono
montare tutti i sensori termostatici

della serie RA2000, RAE, RAS-C2, living

ed il termo attuatore TWA-A. Per il
collegamento con tubazione rame, PEX e
multistrato e necessario utilizzare i raccordi
riportati nella sezione “Detentori e raccordi”

Valvole attacco Rame
La valvola ¢ la stessa per il DN10 e DN15; cambia il codice del codolo, che va acquistato separatamente.

Riferimento raccordi per tubazione
Kv / Kvs

Codice Modello Attacchi Tipologia Filetto mé/h

Regolaz.

013G6804  RA-N10/15 G3/4" Angolo esterno 004~0,73 1~7+N 03 RM [8]~[13] PEX [4]~[15] MS [3]~([8]

013G6805 RA-N10/15 G3/4" Dritta esterno 004~073 1~7+N 03 RM [8]~[13] PEX [4]~[15] MS [3]~[8]

Codolo da acquistare separatamente

Dritta
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-IN%2C-Portata-normale%2C-DN-15%2C-Ad-angolo/p/013G6814
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-IN%2C-Portata-normale%2C-DN-15%2C-Dritto/p/013G6815
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-IN%2C-Portata-normale%2C-DN-15%2C-A-doppio-angolo-destro/p/013G6806
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-IN%2C-Portata-normale%2C-DN-15%2C-A-doppio-angolo-sinistro/p/013G6807
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-15%2C-Ad-angolo/p/013G6804
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Valvole-per-radiatore%2C-RA-N%2C-Portata-normale%2C-DN-15%2C-Dritto/p/013G6805
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Valvole termostatiche Attacco Rame

Detentori e codoli per radiatori
RLV-S

Detentori attacco Rame
La valvola ¢ la stessa per il DN10 e DN15; cambia il codice del codolo, che va acquistato separatamente.

Riferimento raccordi per tubazione

Modello Attacchi Tipologia Filetto Imballo mnm

003L0453 RLV-S 10/15 3/4" Angolo esterno 1,80/2,20 03 10 RM [8]~[13] = PEX[4]~[15]  MS [3]~[8]
003L0454 RLV-S 10/15 3/4" Dritta esterno 1,80/2,20 03 10 RM [8]~[13]  PEX[4]~[15] ~ MS [3]~[8]
2 ~N e

s y - A f

&

= AN

Angolo Dritta

Riferimento raccordi per tubazione
Attacco

Codice Modello s Tipologia Filetto Imb.
impianto
‘ Rame ‘ PEX ‘ Multistr.
003L0363 RLV15 G3/4" Angolo esterno 230/250 03 1 RM[8] ~[12] PEX[4]~[14]  MS[3]~[7]
003L0364 RLV15 G3/4" Dritta esterno 2,30/250 03 1 RM[8] ~[12] PEX[4]~[14]  MS[3]~[7]

003L0152 RLV— acc‘essono B B B B 03 S B B B
carico/scarico acqua

~ 5‘.\ ~

Angolo Dritta Accessorio carico/scarico acqua
Codoli
Fig. A
Codice Descrizione PL

013G6843 Kit Codolo 1/2" A 03 25

013G6844 Kit Codolo 3/8" B 03 25
Fig.C Fig.D

013G6845 Kit Codolo 3/8" con guarnizione C 03 25

013G6846 Kit Codolo 1/2" con guarnizione D 03 25
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV-S%2C-DN-15%2C-Ad-angolo%2C-Standard%2C-Filettatura-esterna/p/003L0453
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV-S%2C-DN-15%2C-Dritto%2C-Standard%2C-Filettatura-esterna/p/003L0454
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Accessori-per-detentori/Dadi-di-raccordo-e-giunti%2C-Codolo%2C-Con-dado-di-raccordo%2C-DN-15/p/013G6843
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Accessori-per-detentori/Dadi-di-raccordo-e-giunti%2C-Codolo%2C-Con-dado-di-raccordo%2C-DN-10/p/013G6844
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Accessori-per-detentori/Dadi-di-raccordo-e-giunti%2C-Codolo%2C-Autosigillante-con-dado-di-raccordo%2C-DN-10/p/013G6845
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Accessori-per-detentori/Dadi-di-raccordo-e-giunti%2C-Codolo%2C-Autosigillante-con-dado-di-raccordo%2C-DN-15/p/013G6846
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV%2C-DN-15%2C-Ad-angolo%2C-Standard%2C-Filettatura-esterna/p/003L0363
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV%2C-DN-15%2C-Dritto%2C-Standard%2C-Filettatura-esterna/p/003L0364
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Accessori-per-detentori/Accessori%2C-detentori%2C-Rubinetto-di-scarico%2C-Per-valvole%3A-RLV%3B-RLV-K%3B-VHS%2C-Tutte-le-dimensioni/p/003L0152

ENGINEERING
TOMORROW

Valvole termostatiche Attacco Rame

Raccordi per tubi
Rame / Pex / Multistrato

Valvole e teste
termostatiche

Raccordi per tubo di Rame

Riferimento Per valvola D|ametro tubo
Codice
per raccordo filetto

013G6830 Raccordo RM [8] G3/4" esterno

013G6831 Raccordo RM [9] G3/4" esterno 12 03 25
013G6832 Raccordo RM [10] G3/4" esterno 14 03 25
013G6833 Raccordo RM [11] G3/4" esterno 15 03 25
013G6834 Raccordo RM [12] G3/4" esterno 16 03 25
013G6835 Raccordo RM [13] G3/4" esterno 18 03 25

Raccordi per tubo Pex

el e -
013G4143  RaccordoPEX[1] G 1/2'A interno 12x1,] 03 10 ’\a"‘ =
013G4144 Raccordo PEX [2] G1/2"A interno 14x20 03 10 v —
013G4147 Raccordo PEX [3] G1/2"A interno 15%x2,5 03 10 tg):ik"
013G4152 Raccordo PEX [4] G 34" esterno 12x2,0 03 10 o
013G4154 Raccordo PEX [6] G#" esterno 14x20 03 10
013G4155 Raccordo PEX [11] G#" esterno 15x2,5 03 10
013G4156 Raccordo PEX [7] Gw" esterno 16x2,0 34 10
013G4157 Raccordo PEX [13] G#" esterno 16x1,5 03 10
013G4158 Raccordo PEX [9] G#" esterno 18x20 03 10
013G4159 Raccordo PEX [12] G#" esterno 18x25 03 10
013G4160 Raccordo PEX [10] GHn" esterno 20x2,0 34 10
013G4161 Raccordo PEX [15] Gw" esterno 20x25 03 10
013G4162 Raccordo PEX [8] G#" esterno 17x20 03 10
013G4163 Raccordo PEX [14] G 34" esterno 16 x 2,2 03 10

Raccordi per tubo Multistrato

Codice Riferimento Attacchi Per'valvola Diametro tubo PL imballo
per raccordo filetto mm & O
013G4174 Raccordo MS[1] G1/2" interno 14x2,0 03 10 3 . g -

’\a/ﬁ -
013G4176 Raccordo MS [2] G1/2" interno 16x2,0 03 10 \ - / bl

013G4184 Raccordo MS [3] G%" esterno 14%2,0 03 10 (fi\‘}
013G4186 Raccordo MS [4] G %" esterno 16 x 2,0 34 10 q.::
013G4187 Raccordo MS [5] G#" esterno 16x2,25 03 10

013G4188 Raccordo MS [6] G#" esterno 18x20 03 10

013G4190 Raccordo MS [7] GHn" esterno 20x2,0 03 10

013G4191 Raccordo MS [8] Gw" esterno 20x25 03 10
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV-S%2C-DN-15%2C-Ad-angolo%2C-Standard%2C-Filettatura-esterna/p/003L0453
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV-S%2C-DN-15%2C-Dritto%2C-Standard%2C-Filettatura-esterna/p/003L0454
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-acciaio-rame/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-in-acciaio-e-rame%2C-G-3-4%22%2C-10%2C-Nichelato/p/013G6830
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-acciaio-rame/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-in-acciaio-e-rame%2C-G-3-4%22%2C-12%2C-Nichelato/p/013G6831
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-acciaio-rame/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-in-acciaio-e-rame%2C-G-3-4%22%2C-14%2C-Nichelato/p/013G6832
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-acciaio-rame/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-in-acciaio-e-rame%2C-G-3-4%22%2C-15%2C-Nichelato/p/013G6833
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-acciaio-rame/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-in-acciaio-e-rame%2C-G-3-4%22%2C-16%2C-Nichelato/p/013G6834
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-acciaio-rame/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-in-acciaio-e-rame%2C-G-3-4%22%2C-18%2C-Nichelato/p/013G6835
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-in-plastica-PEX/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-PEX-in-plastica%2C-G-1-2%22-A%2C-12x1-1%2C-Nichelato/p/013G4143
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-in-plastica-PEX/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-PEX-in-plastica%2C-G-1-2%22-A%2C-14x2%2C-Nichelato/p/013G4144
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-in-plastica-PEX/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-PEX-in-plastica%2C-G-1-2%22-A%2C-15x2-5%2C-Nichelato/p/013G4147
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-in-plastica-PEX/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-PEX-in-plastica%2C-G-3-4%22%2C-12x2%2C-Nichelato/p/013G4152
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-in-plastica-PEX/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-PEX-in-plastica%2C-G-3-4%22%2C-14x2%2C-Nichelato/p/013G4154
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-in-plastica-PEX/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-PEX-in-plastica%2C-G-3-4%22%2C-15x2-5%2C-Nichelato/p/013G4155
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Tubi-e-raccordi/Tubazioni-FH%2C-Raccordi%2C-Raccordi-a-compressione%2C-3-4%22%2C-16-0-mm%2C-0-0-mm%2C-0-0-mm/p/013G4156
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-in-plastica-PEX/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-PEX-in-plastica%2C-G-3-4%22%2C-16x1-5%2C-Nichelato/p/013G4157
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-in-plastica-PEX/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-PEX-in-plastica%2C-G-3-4%22%2C-18x2%2C-Nichelato/p/013G4158
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-in-plastica-PEX/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-PEX-in-plastica%2C-G-3-4%22%2C-18x2-5%2C-Nichelato/p/013G4159
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Tubi-e-raccordi/Tubazioni-FH%2C-Raccordi%2C-Raccordi-a-compressione%2C-3-4%22%2C-20-0-mm%2C-0-0-mm%2C-0-0-mm/p/013G4160
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-in-plastica-PEX/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-PEX-in-plastica%2C-G-3-4%22%2C-20x2-5%2C-Nichelato/p/013G4161
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-in-plastica-PEX/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-PEX-in-plastica%2C-G-3-4%22%2C-17x2%2C-Nichelato/p/013G4162
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-in-plastica-PEX/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-PEX-in-plastica%2C-G-3-4%22%2C-16x2-2%2C-Nichelato/p/013G4163
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-AluPex/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-Alupex%2C-G-1-2%22-A%2C-14x2%2C-Nichelato/p/013G4174
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-AluPex/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-Alupex%2C-G-1-2%22-A%2C-16x2%2C-Nichelato/p/013G4176
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-AluPex/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-Alupex%2C-G-3-4%22%2C-14x2%2C-Nichelato/p/013G4184
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Light-floor-heating/BasicGrip/Tubazioni-FH%2C-Raccordi%2C-Raccordi-a-compressione%2C-3-4%22%2C-16-0-mm%2C-0-0-mm%2C-0-0-mm/p/013G4186
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-AluPex/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-Alupex%2C-G-3-4%22%2C-16x2-25%2C-Nichelato/p/013G4187
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-AluPex/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-Alupex%2C-G-3-4%22%2C-18x2%2C-Nichelato/p/013G4188
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-AluPex/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-Alupex%2C-G-3-4%22%2C-20x2%2C-Nichelato/p/013G4190
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-AluPex/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-Alupex%2C-G-3-4%22%2C-20x2-5%2C-Nichelato/p/013G4191
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV%2C-DN-15%2C-Ad-angolo%2C-Standard%2C-Filettatura-esterna/p/003L0363
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Detentori/Detentori%2C-RLV%2C-DN-15%2C-Dritto%2C-Standard%2C-Filettatura-esterna/p/003L0364
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Detentori/Accessori-per-detentori/Accessori%2C-detentori%2C-Rubinetto-di-scarico%2C-Per-valvole%3A-RLV%3B-RLV-K%3B-VHS%2C-Tutte-le-dimensioni/p/003L0152

Valvole termostatiche Attacco Rame

Valvole termostatiche senza pre-regolazione
per impianti monotubo
RA-15/6T

Laterale

‘ Riferimento raccordi per tubazione

Codice Modello Attacchi Tipologia Filetto Regolaz. PL
Multistr.
RA-15/6T f f
013G3218 . 3/4 R1/2 esterno -/2]15 nessuna 03 RM [8]~[13] PEX [4]~[15] MS [3]~(8]
(u. verticale)
RA-15/6T 0 f
013G3268 (0. il 3/4 R1/2 esterno -/2,15 nessuna 03 RM [8]~[13] PEX [4]~[15] MS [3]~[8]
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Valvole-a-lancia/Valvole-a-lancia%2C-RA-15-6T%2C-Attacco-a-pavimento%2C-G-3-4-A/p/013G3218
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Valvole-a-lancia/Valvole-a-lancia%2C-RA-15-6T%2C-Attacco-a-parete%2C-G-3-4-A/p/013G3268
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Valvole-a-lancia/Valvole-a-lancia%2C-RA-15-6T%2C-Attacco-a-pavimento%2C-G-3-4-A/p/013G3218
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Valvole-a-lancia/Valvole-a-lancia%2C-RA-15-6T%2C-Attacco-a-parete%2C-G-3-4-A/p/013G3268
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Smart Heating

L'ultima frontiera in ambito
di riscaldamento residenziale

Smart heating ¢ il sistema di controllo e gestione degli impianti di riscaldamento

che si adatta al tuo stile di vita. K‘!
Smart heating é: /

« semplicita di utilizzo, grazie a una App intuitiva, sempre a portata di smartphone
« massima efficienza per un comprovato risparmio energetico ed economico

« una scelta“intelligente”, a favore dell'ambiente

@2 zigbee
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. « works with the WORKS WITH
Google Assistant amazon alexa
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Smart Heating

Impianto con sistema integrato
per Soluzione Smart Heating
Danfoss ECO™

Descrizione

Danfoss ECO™
Termostato elettronico
per radiatori programmabile

- Adatti per essere installati sui corpi
valvola Danfoss e della concorrenza,
attraverso opportuni adattatori da
acquistare separatamente.

- Regolatore modulante elettronico
da acquistare separatamente

« Controllo PID

- Limitazione della temperatura minima
e massima

- Funzione finestra aperta

- Regolazione variabile
con intervalli di 0,5°C

- Programmazione settimanale
standard P1, modificabile tramite App
(GRATUITA) da smartphone,
via bluetooth, con 3 periodi
diriduzione e di Comfort

2 Download on the

« App Store

« Funzione esercizio settimanale
della valvola per prevenirne il blocco.

Nad

GETITON
}’ Google Play
« Apprendimento predittivo

- Display retroilluminato
e ruotabile di 180°
Campo

diregolazione ‘ PL

Codice ‘ Descrizione

- Funzione vacanza/assenza, protezione
antigelo

014G1001 Danfoss ECO™ 4~28°C* 61
- Blocco bambini
. Alimentazione: Adattatori RA e M30 inclusi
n°2 batterie a stilo tipo AA 1,5V Note: Sono disponibili anche adattatori per valvole M28, Danfoss RAV, RAVL e RTD

* Per la funzione antigelo & 4~10°C; per la funzione vacanza/assenza +5~+28°C

N.B.: Non compatibile con smartphone Huawei P9 e precedenti

1 - Valvole e teste termostatiche per radiatori


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Comando-termostatico-elettronico/Testina-per-radiatori%2C-Danfoss-Eco%E2%84%A2-Bluetooth%2C-Tipo-di-adattatore%3A-M30%3B-RA/p/014G1001

Adattatori di ricambio

ENGINEERING
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Danfi

Adattatore Adattatore Batterie Chiave Guida rapida Adattatore per valvole
per valvole RA per valvole alcaline a brugola e appendice Caleffi e Giacomini da acquistare
(014G0251) M30x 15K AA 2mm separatamente
(014G0252) (014G0263)
Codice ‘ Descrizione ‘ PL ‘ Imballo
014G0251 Adattatori per valvole RA 61 1
014G0252 Adattatori per valvole M30 x 1,5 K 61 1
014G0263 Adattatori per valvole Caleffi e Giacomini 61 20
o S | e o :
« —
} = Today's Schedule )
Connected! ! \
L / ‘ 220 j
» | oM
%3

\ &

Una luce a LED rossa, illuminera il perimetro
centrale della testina, quando I'App del
telefono e la testina elettronica saranno
connesse tra diloro.

Conferma dell'avvenuto collegamento
tra 'App del telefono e la testina
elettronica.

»

"

Un'cona rappresentante un anello rosso,
integrata nell’App del telefono, informera
costantemente ['utilizzatore finale sullo
stato della connessione con la testina
elettronica.
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Smart-heating/Danfoss-Ally-%E2%80%93-smart-heating/Accessori/Tipo-di-adattatore%3A-RA/p/014G0251
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Smart-heating/Danfoss-Ally-%E2%80%93-smart-heating/Accessori/Tipo-di-adattatore%3A-M30/p/014G0252
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Smart-heating/Danfoss-Ally-%E2%80%93-smart-heating/Accessori/Tipo-di-adattatore%3A-Caleffi%3B-Giacomini/p/014G0263

Smart Heating

Impianto con sistema integrato
per Soluzione Smart Heating
Danfoss Ally™

Descrizione

Tramite applicazione smartphone ‘oaa O |
o tablet, Danfoss Ally™ regola il o g
riscaldamento in tutta la casa in modalita
wireless ZIGBEE.

E l'deale per i clienti che apprezzano
comfort e tecnologie evolute. Tutti i
componenti del sistema sono totalmente
compatibili tra loro e integrabili con
sistemi di domotica di terze parti.

Danfoss Ally™ & integrabile con il sistema i
di termoregolazione per impianti di i ( D
riscaldamento a pavimento idronico i

Danfoss Icon™ tramite il modulo Zigbee D

088U1130. Per ulteriori informazioni
riferirsi al capitolo dedicato.

Interfaccia API

Danfoss Ally™ e adatto per sistemi
di riscaldamento in edifici residenziali A
(fino a cica 300 m?).

Il numero massimo di ogni tipo di unita

ZIGBEE non deve essere superiore a: L U ‘

- Danfoss Ally ™ testa termostatica i /
32 unita

- Danfoss Ilcon™ Master Controller
3 unita

- Danfoss Ally™ Ripetitore di segnale

10 unita
-
O —
e 41 AW 100 -
l < Living Room pa
|
i = &
| ,
i L
|
{
Athome 21°C s
At "
2 Download on the
o App Store
|
GETITON
}‘ Google Play \ L /
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Smart Heating

Danfoss Ally™
Gateway

Descrizione

Il gateway Danfoss Ally™ ¢ un sistema di
controllo wireless ZIGBEE programmabile
che consente di collegare a Internet tutti

i dispositivi Danfoss Ally™ e di attuare il
controllo intelligente del tuo riscaldamento
tramite l'applicazione gratuita scaricabile
da Google Play e da App Store.

Sono inclusi il cavo di alimentazione e il
cavo LAN per il collegamento a Internet.

- Configurazione e controllo del
programma di riscaldamento tramite
applicazione

-+ Funzione di preriscaldamento adattivo

+ Aggiornamento automatico
da Internet

Importante per l'installazione

« Assenza di oggetti metallici tra il
Gateway ed altre unita wireless

« Il segnale wireless attraversa le pareti
nella distanza diagonale piu corta
possibile

« Per costruire una rete solida si
suggerisce di valutare sempre la
possibilita di installare dei ripetitori
soprattutto nel caso di installazione su
piu livelli, della presenza di piu pareti
o pareti (armate) interposte tra la
centrale ed il singolo dispositivo

Nota! Si tratta di semplici istruzioni di
massima, poiché i fattori che possono
influire sulla comunicazione wireless sono
molteplici.

@ i @ 2igbee

ENGINEERING
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it Dyt

tarterpack
C thermaostat
014562440

)
Ny

Danfi

Batterie
_-

014G2400

014G2440

*Danfoss Ally ™

Danfoss Ally™ Gateway

Danfoss Ally™ Starter Pack

Escluse 61

starter pack include n°1 Gateway e n°1 Testa termostatica (senza adattatori Caleffi e Giacomini)

Funzione del dispositivo
Uso consigliato
Applicazione

Indicatori LED (verde)
Pulsante

Alimentazione

Adattatore

Consumo di corrente / Standby
Comunicazione cablata
Comunicazione radio

Fr ditr issione/ali

Gamma di trasmissione all'interno degli edifici
Aggiornamento del firmware

Temperatura di esercizio

Temperatura di immagazzinamento
Dimensioni

Classe IP

Integrazioni

Gateway per la casa intelligente

Residenziale (grado d'inquinamento 2)
Radiatori, riscaldamento a pavimento ad acqua
Alimentazione/Stato, connessione di rete

Premere il pulsante Reset per 5 sec. per eseguire
il ripristino delle impostazioni di fabbrica

5VCC

110V ~240VCA,5V /1 ADC
<5W/<2W

Porta Ethernet 10/100M (RJ45, LAN)
Zigbee / IEEE 802.154

24 GHz / < 20 dBm (79 mW)
finoa30m

Supporto per aggiornamenti wireless
da-10°Ca55°C

da-20°Ca60°C

95 mm x 95 mm x 23 mm

20

Amazon Alexa, Google Assistant, Partner API

1 - Valvole e teste termostatiche per radiatori
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Smart-heating/Danfoss-Ally-%E2%80%93-smart-heating/Gateway/Danfoss-Ally%E2%84%A2-Gateway%2C-Zigbee/p/014G2400
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Smart-heating/Danfoss-Ally-%E2%80%93-smart-heating/Gateway/Danfoss-Ally%E2%84%A2-Starter-Pack%2C-Zigbee%2C-Numero-di-teste-termostatiche-%28incl-%29%3A-1/p/014G2440

Smart Heating

Danfoss Ally™
Testa termostatica elettronica

Descrizione

Termostato elettronico per radiatori
programmabile wireless per sistema
Danfoss Ally™

- Adatto ad essere installato sui corpi
valvola Danfoss e della concorrenza,
attraverso opportuni adattatori.

Per conferma sulla compatibilita
con le valvole della concorrenza
contattare I'agenzia di zona.

- Regolatore modulante elettronico
- Controllo PID
- Durata della batteria fino a due anni

- Regolazione variabile con intervalli
di0,5°C

@2 zigbee

certified
product

- Limitazione min./max

- Blocco bambini

- Rilevamento “finestra aperta”

- Non adatto per valvole di ritorno

- Alimentazione: n°2 batterie a stilo
tipo AA 1,5V

- Configurazione e controllo tramite
gateway

- Integrabile con sistemi di domotica
di terze partiin protocollo ZIGBEE

Descrizione

‘ Batterie N. max

AA dispositivi

014G2460 Danfoss Ally™ Testa termostatica Escluse 32 61

Danfoss Ally™ Testa termostatica

014G2461 con adattatori Caleffi e Giacomini IS 32 ol
Accessori

014G0251 Adattatori per valvole RA 61

014G0252 Adattatori per valvole M30 x 1,5 K 61

014G0263 Adattatori per valvole Caleffi e Giacomini 61
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Comando-termostatico-elettronico/Testina-per-radiatori%2C-Danfoss-Ally%E2%84%A2%2C-Tipo-di-adattatore%3A-M30%3B-RA%3B-RAV%3B-RAVL%2C-2-4-GHz/p/014G2460
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Comando-termostatico-elettronico/Testina-per-radiatori%2C-Danfoss-Ally%E2%84%A2%2C-Tipo-di-adattatore%3A-Caleffi%3B-Giacomini%3B-M30%3B-RA%2C-2-4-GHz/p/014G2461
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Smart-heating/Danfoss-Ally-%E2%80%93-smart-heating/Accessori/Tipo-di-adattatore%3A-RA/p/014G0251
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Smart-heating/Danfoss-Ally-%E2%80%93-smart-heating/Accessori/Tipo-di-adattatore%3A-M30/p/014G0252
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Smart-heating/Danfoss-Ally-%E2%80%93-smart-heating/Accessori/Tipo-di-adattatore%3A-Caleffi%3B-Giacomini/p/014G0263

Smart Heating

Danfoss Ally™
Accessori

Descrizione

Danfoss Ally™ Ripetitore di segnale

Ripetitore per ampliare il raggio d'azione radio tra la
centralina e gli impianti.

Questo pud rendersi necessario in caso di una
connessione radio debole causata da installazioni ad
ampia distribuzione, grandi distanze, oggetti in metallo,
condizioni strutturali speciali, ecc.

Descrizione

Danfoss Ally™ Modulo Icon™ Zigbee

Modulo da collegare al Master Controller ICON™ per
integrazione tra Danfoss Ally™ App e Danfoss lcon™

Descrizione

Sensore remoto per la misura
della temperatura ambiente:

- Design neutro senza display adatto
ad ogni ambiente.
« Misura la temperatura ambiente e 'umidita
+ Alimentato a batteria C2450
- Durata della batteria fino a due anni
+ Necessario in caso di radiatori coperti
o in nicchia
+ Integrabile con sistemi di domotica
di terze parti in protocollo ZIGBEE

Descrizione

Modulo di Alimentazione 24V
per testa termostatica Danfoss Ally™ in sostituzione al
pacco batterie.

Descrizione

Danfoss Ally™ Protect

+ Accessorio che impedisce la rimozione delle batterie o
lo smontaggio della testa termostatica Danfoss AllyTM

+ Non ostruisce I'accesso al display e alla manopola,
consentendo all'utilizzatore di interagire con tutte le
sue funzioni

« Puo essere utilizzato anche con Danfoss Eco™

« Funziona solo su corpi valvola Danfoss

088U1131

Codice

088U1130

Codice

014G2480

Codice

014G0201

Codice

014G0200

ENGINEERING
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N. max
dispositivi

Descrizione

Danfoss Ally™ Ripetitore Zigbee 10 34
A N. max
Descrizione N ]
dispositivi
Danfoss Ally™

Modulo Zigbee Icon™ 3 34
Descrizione PL
Danfoss Ally™ Sensore ambiente 61
Descrizione PL
Danfoss Ally™ Modulo di Alimentazione 24V 61
Descrizione PL
Danfoss Ally™ Protect RA 61

1 - Valvole e teste termostatiche per radiatori
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Modulo-Ripetitore%2C-230-0-V%2C-Numero-di-canali%3A-0%2C-Plug-in/p/088U1131
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Modulo-Zigbee%2C-5-0-V%2C-Numero-di-canali%3A-0%2C-Allegabile/p/088U1130
0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Smart-heating/Danfoss-Ally-%E2%80%93-smart-heating/Accessori/Danfoss-Ally%E2%84%A2-Protect/p/014G0200
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Smart-heating/Danfoss-Ally-%E2%80%93-smart-heating/Testina-termostatica-per-radiatore/Zigbee/p/014G2480

Teste termostatiche meccaniche

Nuove teste termostatiche
Ccon carica a gas
Aero™ / Aveo™

Descrizione

Elemento termostatico
con "CARICA A GAS" proporzionale
automatico a bassa inerzia termica.

- Campo diregolazione 7-28°Ce
funzione antigelo
- Tempo di reazione: 10 min

« Possibilita di bloccare campo di
regolazione su impostazione minima e
massima prescelta

- Colore RAL9016. Conforme norma
EN215

Adatti ad essere installati sui corpi valvola:

« RA-FN, RA-N, RA-IN
- RA-DV,RA-UR

« RA-G,RA-C

- RA15/6T, RA15/6TB

Vantaggi

Rispetto alle RA2000:

+ +2% risparmio energetico rispetto ai
sensori a liquido

- Nuovo design moderno
- Best-in-class CA (0.2 K)
- Indicatore tattile per non vedenti

- Scala di temperature ottimizzata =>
impostazione minima antigelo *

- Scala di temperature ottimizzata =>
intervallo di 3°C tra unita numeriche di
impostazione

Codice Modello . Campt? Lul)gh.
diregolazione capillare

015G4550 Aero™ RA/VL, BIS
015G4552 Aero™ RA/VL, RS
015G4560 Aero™ RA/V, BIS
015G4562 Aero™ RA/V, RS
015G4590 Aero™ Click, BIS
015G4592 Aero™ Click, RS

015G4598 Aero™ RA Click, BIS "0"

015G4040 Aveo™ Tamper, BIS

1 - Valvole e teste termostatiche per radiatori

Aero™ BIS

Aveo™ Tamper

7~28°C

7~28°C

7~28°C

7~28°C

7~28°C

7~28°C

7~28°C

7~28°C

-
S < 7%

Integrato

Remoto

Integrato

Remoto

Integrato

Remoto

Integrato

Integrato

Ghiera avvitabile

Ghiera avvitabile

Ghiera avvitabile

Ghiera avvitabile

Easy click

Easy click

Easy click

Vite a brugola

Aero™ RS

20m

20m

20m

)

,
Gniods
]

no
no
no
no

no

no

Funzione
di shut-off

NOVITA

Disponibili da
Giugno 2023

no

Limite
temp.
no 03

03

03

03

03

03

03

03


0
0
0
0
0
0
0
0

ENGINEERING
TOMORROW

Teste termostatiche meccaniche

Teste termostatiche
con carica a gas
RAZOOO Disponibili fino

Valvole e teste
termostatiche

a Giugno 2023
Descrizione RA 2990 RA 2992
Fissaggio rapido "SNAP" antifurto
. . .
+ Elemento termostatico con "Carica D
agas", proporzionale automatico a P I K P
bassa inerzia termica g
« Alzata specifica di 0,37 mm/K (< ! g
. . ° - s Y | " ’
- Campo di regolazione 5-26° C (’ o 4
e funzione antigelo Vo i \
« Possibilita di bloccare campo 3
diregolazione ’ >
+ Colore RAL9016
Conforme norma EN215 Corrispondenza in temperatura dei simboli riportati sulla termostatica
Adatti per essere installati sui corpi valvola:
RA-FN, RA-N, RA-IN, RA-DV, RA-UR, RA-G, RA-C, { Xp=0K  chiusura 7 95 14 17 20 23 26 28°C
RA15/6T, RA15/6TB l y e . = 5 7 i ;
Xp=2K  apertura 5 75 13 15 18 21 24 26°C
Regolazione
Codice Modello . Camp? Lur.rgh.
diregolazione capillare
013G2990 RA2990 5~26°C 03
013G2992 RA2992 5~26°C 0~2m 03
Descrizione RA 2910 RA 2912
Fissaggio con vite a brugola
- Elemento termostatico con "Carica
agas", proporzionale automatico a ~
bassa inerzia termica
- Alzata specifica di 0,37 mm/K /il ’
. Campp di regqlazione 5-26°C 5 r ~a 4
e funzione antigelo W X, & -
+ Possibilita di bloccare campo B ._)“ e
di regolazione g S
+ Colore RAL9016
Conforme norma EN215 Corrispondenza in temperatura dei simboli riportati sulla termostatica
Adatti per essere installati sui corpi valvola:
RA-FN, RA-N, RA-IN, RA-DV, RA-UR, RA-G, RA-C, { Xp=0K  chiusura 7 95 14 17 20 23 26 28°C
RA15/6T, RA15/6TB l g s - 5 5 A 5 g
Xp=2K  apertura 5 75 13 15 18 21 24 26°C
Fissare Campo Lungh
e rimuovere Codice Modello . PO ngn. PL
diregolazione capillare
013G2910 RA2910 5~26°C 03
013G2912 RA2912 5~26°C 0~2m 03
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Sensors-for-Danfoss-RA-valves/RA-2000-Sensori%2C-RA-2990%2C-Gas%2C-Tipo-di-sensore%3A-Sensore-integrato%2C-5-%C2%B0C---26-%C2%B0C%2C-RA/p/013G2990
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Sensors-for-Danfoss-RA-valves/RA-2000-Sensori%2C-RA-2992%2C-Gas%2C-Tipo-di-sensore%3A-Sensore-remoto%2C-5-%C2%B0C---26-%C2%B0C%2C-RA/p/013G2992
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Sensors-for-Danfoss-RA-valves/RA-2000-Sensori%2C-RA-2910%2C-Gas%2C-Tipo-di-sensore%3A-Sensore-integrato%2C-5-%C2%B0C---26-%C2%B0C%2C-RA/p/013G2910
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Sensors-for-Danfoss-RA-valves/RA-2000-Sensori%2C-RA-2912%2C-Gas%2C-Tipo-di-sensore%3A-Sensore-remoto%2C-5-%C2%B0C---26-%C2%B0C%2C-RA/p/013G2912
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Teste termostatiche meccaniche

Nuove teste termostatiche
con carica a liquido

React™

Descrizione

Elemento termostatico

con "CARICA A LIQUIDO"
proporzionale automatico a bassa
inerzia termica.

- Campo diregolazione 8-28°Ce
funzione antigelo

« Tempo di reazione: 15 min

- Possibilita di bloccare campo di
regolazione su impostazione minima e
massima prescelta

- Colore RAL9016. Conforme norma
EN215

Adatti ad essere installati sui corpi valvola:

« RA-FN, RA-N, RA-IN
- RA-DV, RA-UR

+ RA-G,RA-C

- RA15/6T,RA15/6TB

Vantaggi

Rispetto alle RAW:

« Nuovo design moderno

- Scala graduate frontale

« Best-in-class CA (0.2 K)

- Indicatore tattile per non vedenti

- Impostazione fine corsa min. e max
senza strumenti

React™ BIS

React™ M30x1,5 con adattatori

NOVITA

Disponibili da
Giugno 2023

React™ RS

Campo Lungh Funzione Limite
m di shut-off temp.

015G3030 React M30x1.5, BIS
015G3080 React RA click theft, BIS
015G3082 React RA click theft, RS
015G3088 React RA click theft, BIS, "0"
015G3092 React RA click, RS

015G5313 React M30x1.5, BIS, "0" con adattatori

1 - Valvole e teste termostatiche per radiatori

8~28°C

8~28°C

8~28°C

8~28°C

8~28°C

8~28°C

Integrato

Integrato

Remoto

Integrato

Remoto

Integrato

20m

20m

no si 03
no sl 03
si si 03
no sl 03
si si 03


0
0
0
0
0
0

ENGINEERING
TOMORROW

Teste termostatiche meccaniche

Teste termostatiche
con carica a liquido
R AW Disponibili fino

a Giugno 2023

Valvole e teste
termostatiche

Descrizione

Elemento Termostatico RAW 5014

con "CARICA LIQUIDO" 4 | | '
Fissaggio rapido "SNAP" antifurto 2 - Elemento termostatico con sensore integrato

J a Liquido (condensazione di vapore), proporzionale
Adatti per essere installati ' automatico a bassa inerzia termica
sui corpi valvola:

« Alzata specifica di 0,37 mm/K
+ RA-FN, RA-N, RA-IN / - Campo di regolazione 5-26°C e funzione antigelo
- RA-DV, RA-UR + Possibilita di bloccare campo di regolazione
. RA-G, RA-C - Colore RAL9016. Conforme norma EN215
- RA15/6T, RA15/6TB Corrispondenza in temperatura
dei simboli riportati sulla termostatica
l Xp= 0K chiusura 10 14 18 22 26 30°C
B 1 2 3 4 1
l Xp: 2K apertura 8 12 16 20 24 28°C
diregolazione
013G5014 RAW 5014 5~26°C 03
Regolazione capillare
Appoggiare e premere
in modo deciso RAW 5012

- Elemento termostatico con sensore remoto
P a Liquido (condensazione di vapore), proporzionale
/y automatico a bassa inerzia termica.

‘, - Alzata specifica di 0,37 mm/K.

v . . . .
. ’ - Campo diregolazione 5-26°C e funzione antigelo.
u"l - Possibilita di bloccare campo di regolazione.
¥ ) + Colore RAL9016. Conforme norma EN215
S
v -?) Y
otk Corrispondenza in temperatura
Smontaggio e serraggio Y dei simboli riportati sulla termostatica
del meccanismo di bloccaggio l .
Xp=0K chiusura 7 9,5 14 17 20 23 26 28°C

1 % 1 2 3 a4 5 |

Xp:2K apertura 5 725 13 15 18 21 24 26°C

Campo ‘ Lungh.

diregolazione capillare ‘ PL

Codice ‘ Modello

013G5012 RAW 5012 8~28°C 0~2m 03
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Sensors-for-Danfoss-RA-valves/Sensori-RAW%2C-RAW-5014%2C-Liquido%2C-Tipo-di-sensore%3A-Sensore-integrato%2C-8-%C2%B0C---28-%C2%B0C%2C-RA/p/013G5014
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Sensors-for-Danfoss-RA-valves/Sensori-RAW%2C-RAW-5012%2C-Liquido%2C-Tipo-di-sensore%3A-Sensore-remoto%2C-8-%C2%B0C---28-%C2%B0C%2C-RA/p/013G5012

Teste termostatiche meccaniche

Teste termostatiche
con carica a liquido
RAS-C2

Descrizione

Elemento Termostatico
con "CARICA LIQUIDO"
Fissaggio con ghiera

a stringere

Y
Adatti per essere installati
sui corpi valvola: / ~
)
- RA-FN, RA-N, RA-IN \ \
- RA-DV, RA-UR : ’,

+ RA-G,RA-C
- RA15/6T, RA15/6TB

RA 6040

« Elemento termostatico con sensore integrato
a Liquido, proporzionale automatico
a bassa inerzia termica

- Alzata specifica di 0,37 mm/K

- Campo di regolazione 8-28°C, blocco a“0"
e funzione antigelo

- Colore RAL9016
- Conforme norma EN215

Corrispondenza in temperatura
dei simboli riportati sulla termostatica

Xp: OK chiusura 10 14 18 22 26 30°C

2l 1 2 3 4 1

-
: Xp=2K apertura 8 12 16 20 24 28°C
—_ D=

Modello A Campc.: PL
diregolazione
03

RA6040 8~28°C

Ruotare il sensore verso |i|
quindi ruotare il piu possibile
il dado di raccordo verso destra.

1 - Valvole e teste termostatiche per radiatori

Fissare il collegamento
ruotando manualmente il dado
di raccordo in senso orario.

Serrare completamente il dado
di raccordo grigio utilizzando
un paio di pinze a pappagallo.


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Sensors-for-Danfoss-RA-valves/RAS-C2-Sensori%2C-RAS-C2-6040%2C-Liquido%2C-Tipo-di-sensore%3A-Sensore-integrato%2C-8-%C2%B0C---28-%C2%B0C%2C-RA/p/013G6040

ENGINEERING
TOMORROW

Teste termostatiche meccaniche

Teste termostatiche con carica a liquido
e regolatore a distanza
RA 5062 - RA 5065 - RA 5098 - RA 8564

Valvole e teste
termostatiche

Descrizione

Elemento Termostatico RA 5062 RA 8564
con“CARICA LIQUIDO"” RA 5065

Sensore remoto RA 5068

e regolatore a distanza

Adatti per essere installati
sui corpi valvola: i ‘ . o

- RA-FN, RA-N, RA-IN ‘ g g

L% b .
. RA-DV, RA-UR | .\ 4 1 y @l
- RA-G, RA-C 1 » *

+ RA15/6T, RA15/6T1B

- Sensori per regolazione a distanza

- Elementi termostatici di regolazione proporzionale
automatica a distanza con sensore incorporato nel
regolatore o remoto, per radiatori e termoconvettori

- Lunghezza capillare 2-5-8 me 2+2 m

« Campo diregolazione 8-28°C

« Possibilita di bloccare campo di regolazione.
- Colore RAL 9010

- Conforme alla norma EN215

Corrispondenza in temperatura
dei simboli riportati sulla termostatica

l Xp: 0K chiusura 10 14 18 22 26 30°C

B 1 2 3 4 1

><p: 2K apertura 8 12 16 20 24 28°C

Codice Modello . Campo Lu|:|gh.
diregolazione capillare
013G5062 RA5062 8~28°C 2m. 03
013G5065 RA5065 8~28°C 5m. 03
013G5068 RA5068 8~28°C 8m. 03
013G8564 RA8564 8~28°C 242 m. 03
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Sensors-for-Danfoss-RA-valves/Impostazione-telecomando-RA%2C-RA-5062%2C-Liquido%2C-Tipo-di-sensore%3A-Regolatore-remoto-di-temperatura%2C-8-%C2%B0C---28-%C2%B0C%2C-RA/p/013G5062
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Sensors-for-Danfoss-RA-valves/Impostazione-telecomando-RA%2C-RA-5065%2C-Liquido%2C-Tipo-di-sensore%3A-Regolatore-remoto-di-temperatura%2C-8-%C2%B0C---28-%C2%B0C%2C-RA/p/013G5065
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Sensors-for-Danfoss-RA-valves/Impostazione-telecomando-RA%2C-RA-5068%2C-Liquido%2C-Tipo-di-sensore%3A-Regolatore-remoto-di-temperatura%2C-8-%C2%B0C---28-%C2%B0C%2C-RA/p/013G5068
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Sensors-for-Danfoss-RA-valves/Impostazione-telecomando-RA%2C-RA-8564%2C-Liquido%2C-Tipo-di-sensore%3A-Regolatore-remoto-di-temperatura%2C-8-%C2%B0C---28-%C2%B0C%2C-RA/p/013G8564

Teste termostatiche meccaniche

Teste termostatiche
con carica a liquido
RAX-K / RAX

RAX-K Bianco - Colore RAL 9016 RAX-K - Colore Cromo
Elemento termostatico con sensore
integrato a Liquido, proporzionale x
automatico a bassa inerzia termica \‘ =
- - ~
- Campo diregolazione 8-28° C \
e funzione antigelo.
. . (4 N
» Fissaggio con attacco \
M30x1,5mm .
vy
« Stringere con chiave M32
Corrispondenza in temperatura dei simboli riportati sulla termostatica
l Xp=0K  chiusura 10 14 18 22 26 30°C
% 1 2 3 4 1
l Xp=2K  apertura 8 12 16 20 24 28°C
Codice Modello . Campt.) PL
diregolazione
013G6080 RAX-K bianco 8~28°C 03
013G6180 RAX-K cromo 8~28°C 03
RAX Bianco - Colore RAL 9016 RA 2910 RA 2912
- Elemento termostatico
con sensore integrato <
a Liquido, proporzionale
automatico a bassa inerzia termica \
- Campo diregolazione 8-28° C :
e funzione antigelo ( \\
. . kY
» Fissaggio a brugola 2mm \_\\/

Corrispondenza in temperatura dei simboli riportati sulla termostatica

l Xp= 0K chiusura 10 14 18 22 26 30°C
ES 1 2 3 4 |
l Xp=2K  apertura 8 12 16 20 24 28°C

“
di regolazione

013G6070

013G6170

48 1 - Valvole e teste termostatiche per radiatori

RAX bianco 8~28°C

RAX cromo 8~28°C 03


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Sensors-for-other-connections/RAX-K-Sensori%2C-RAX-K-6080%2C-Liquido%2C-Tipo-di-sensore%3A-Sensore-integrato%2C-8-%C2%B0C---28-%C2%B0C%2C-M30x1-5/p/013G6080
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Sensors-for-other-connections/RAX-K-Sensori%2C-RAX-K-6180%2C-Liquido%2C-Tipo-di-sensore%3A-Sensore-integrato%2C-8-%C2%B0C---28-%C2%B0C%2C-M30x1-5/p/013G6180
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Sensors-for-Danfoss-RA-valves/design-living-%28RAX%29%2C-Liquido%2C-Tipo-di-sensore%3A-Sensore-integrato%2C-8-%C2%B0C---28-%C2%B0C%2C-RA/p/013G6070
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Sensors-for-Danfoss-RA-valves/design-living-%28RAX%29%2C-Liquido%2C-Tipo-di-sensore%3A-Sensore-integrato%2C-8-%C2%B0C---28-%C2%B0C%2C-RA/p/013G6170
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Soluzioni per termoarredi

Valvole, detentori e comandi termostatici

per termoarredo
VHS-UN

Valvole e teste
termostatiche

Descrizione

Elemento monoblocco per tubi
con interasse da 50 mm.

- Valvole monoblocco ad H
per impianto a due tubi,
bloccabile con collegamento
per raccordo riempimento
e svuotamento impianto, Massima temperatura 120°C

pre'regdab”e VHS-UN 0,02 ~0,48 0,56 Pressione Massima lavoro 10 bar AP max 0.6 bar
Per evitare rumorosita mantenere un AP max 30~35 KPa

Kv
m3/h

Kvs

mi/h Note

Modelli ‘

- Interasse 50 mm, satinato nichelato

Lato impianto con filetto esterno Lato radiatore con filetto interno

Dritto

‘ Riferimento raccordi per tubazione

Kv / Kvs
m?/h

Attacchi
impianto

Attacchi
radiatore

Codice Modello Regolaz.

Tipologia

013G4741 VHS-UN Angolo G1/2" G3/4" 0,02 ~048 1~7+N 03 RM [3]~[7] PEX [1]~[3] MS [1]~[2]
013G4742 VHS-UN Dritto G1/2" G3/4" 0,02 ~0,48 1~7+N 03 RM [3]~[7] PEX [1]~[3] MS [1]~[2]
013G4743 VHS-UN Angolo G3/4" G3/4" 0,02 ~048 1~7+N 03 RM [8]~[13] PEX [4]~[15] MS [3]~(8]
013G4744 VHS-UN Dritto G3/4" G3/4" 0,02 ~048 1~7+N 03 RM [8]~[13] PEX [4]~[15] MS [3]~[8]
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/VHS-Valves/Presetting-VHS-valves/VHS-UN%2C-15%2C-Ad-angolo/p/013G4741
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/VHS-Valves/Presetting-VHS-valves/VHS-UN%2C-15%2C-Dritto/p/013G4742
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/VHS-Valves/Presetting-VHS-valves/VHS-UN%2C-20%2C-Ad-angolo/p/013G4743
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/VHS-Valves/Presetting-VHS-valves/VHS-UN%2C-20%2C-Dritto/p/013G4744
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Soluzioni per termoarredi

Valvole, detentori e comandi termostatici

per termoarredo
WHX DUO

Descrizione

Elemento monoblocco per tubi
con interasse da 50 mm

- Sensore RAX incluso

con fissaggio a brugola 2 mm Kv Kvs
m3/h m/h

- Collegamento sinistra o destra. Massirma terperatura 120°C

VHX-D 0,12~049 0,56 Pressione Massima lavoro 10 bar AP max 0,6 bar

i | radiator
* Uscita del radiatore Per evitare rumorosita mantenere un AP max 30~35 KPa

sempre sul lato termostato

e
— - Fig. 29 Fig. 30
— - —= ‘- = -
/ \
4
\ J

Colore BIANCO RAL 9016

Attacchi Attacchi

Codice Modello Tipologia Regolaz.

radiatore impianto

Dritto con
013G4278 VHX-DUO attuatore RAX 1/2" - 0,12~0,49 1~7+N 03 RM [3]~[7] PEX [11~[3] MS [1]~[2]
incluso

Angolo con
013G4281 VHX-DUO attuatore RAX 172" - 0,12~0,49 1~7 +N 03 RM [3]~[7] PEX [1]~[3] MS [1]~[2]
incluso

Colore CROMO

X 5 Riferimento raccordi per tubazione
Attacchi Attacchi

Modello Tipologia radiatore impianto Regolaz.

‘ Rame ‘ PEX ‘ Multistr.

Cromo dritto con
013G4276 VHX-DUO attuatore RAX 172" - 0,12~0,49 1~7+N 03 RM [3]~[7] PEX [11~[3] MS [1]~[2]
incluso

Cromo angolo

013G4279 VHX-DUO  con attuatore RAX 1/2" - 0,12~0,49 1~7+N 03 RM [3]~[7] PEX [11~[3] MS [1]~[2]
incluso
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https://store.danfoss.com/it/it/Valvole-per-termorarredi/Set-VHX-%28X-tra-Collection%29%2C-VHX-DUO%2C-RAX%2C-Dritto%2C-collegamento-doppio-da-50-mm%2C-RAL-9016-bianco/p/013G4278
https://store.danfoss.com/it/it/Valvole-per-termorarredi/Set-VHX-%28X-tra-Collection%29%2C-VHX-DUO%2C-RAX%2C-Ad-angolo%2C-collegamento-doppio-da-50-mm%2C-RAL-9016-bianco/p/013G4281
https://store.danfoss.com/it/it/Valvole-per-termorarredi/Set-VHX-%28X-tra-Collection%29%2C-VHX-DUO%2C-RAX%2C-Dritto%2C-collegamento-doppio-da-50-mm%2C-Cromato/p/013G4276
https://store.danfoss.com/it/it/Valvole-per-termorarredi/Set-VHX-%28X-tra-Collection%29%2C-VHX-DUO%2C-RAX%2C-Ad-angolo%2C-collegamento-doppio-da-50-mm%2C-Cromato/p/013G4279
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Soluzioni per termoarredi

Valvole, detentori e comandi termostatici

per termoarredo
SET RAX

Valvole e teste
termostatiche

RAX Bianco - Colore RAL 9016 o
+ Elemento termostatico con sensore integrato
a Liquido, proporzionale automatico a bassa

inerzia termica

- Alzata specifica di 0,37 mm/K ‘ \

« Campo diregolazione 8-28°C,
blocco a“0"e funzione antigelo (
\

- Colore RAL 9016
« Fissaggio a brugola 2 mm

Corrispondenza in temperatura dei simboli riportati sulla termostatica

ﬂ/j—t Xp=0K chiusura 10 14 18 22 26 30°C
g —
* 1 2 3 4 1

Qit Xp:ZK apertura 8 12 16 20 24 28°C

Riferimento raccordi per tubazione
Attacchi Attacchi Kv / Kvs

radiatore impianto mé/h Regolaz.

Codice Modello Tipologia

Multistr.

Set con RAX a

destra - bianco 1/2" AG 1/2"1G 0,03~0,34 1~7+N 03 RM [3]~[7] PEX [1]~[3] MS [11~[2]

013G4007 RAX-Set

013G4008 RAX-Set SNl 1/2' AG 1/2'1G 0,03~034 1~7+N 03 RMBI~7]  PEX[NI~B]  MS[I~2
sinistra - bianco

RAX - Colore Cromo

(:
(

+ Elemento termostatico con sensore integrato

a liquido, proporzionale automatico a bassa ' !1
inerzia termica ,; : ;\ p >
« Campo diregolazione 8-28° C v PR \ ‘
- Funzione antigel g | NGy

gelo

+ Colore CROMO > \
« Fissaggio a brugola2 mm (\ \“

Corrispondenza in temperatura dei simboli riportati sulla termostatica

ﬂ/j—t Xp=0K chiusura 10 14 18 22 26 30°C

5 1 2 3 4 1
w Xp=2K apertura 8 12 16 20 24 28°C
—~ > P P

Attacchi Attacchi Kv / Kvs

radiatore impianto m*/h Regolaz.

Codice Modello Tipologia

‘ Rame ‘ PEX ‘ Multistr.

013G4003 RAX-Set setconfAXa 172" AG 1/2'1G 0,03~0,34 1~7 +N 03 RMBI~Z) PEX[~B]  MS[I~2)
destra - cromo

013G4004  RAX-Set setconfAXa 1/2' AG 1/2'1G 0,03~034 1~7 +N 03 RMBI~Z) PEX[~B]  MS[I~2]
sinistra - cromo
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Soluzioni-per-termoarredi/Set-per-termoarredi/Set-d%27arredo-RAX%2C-Sensore-montato-a-destra%2C-RAX%2C-RAL-9016-bianco/p/013G4007
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Soluzioni-per-termoarredi/Set-per-termoarredi/Set-d%27arredo-RAX%2C-Sensore-montato-a-sinistra%2C-RAX%2C-RAL-9016-bianco/p/013G4008
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Soluzioni-per-termoarredi/Set-per-termoarredi/Set-d%27arredo-RAX%2C-Ad-angolo%2C-RAX%2C-Cromato/p/013G4003
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Soluzioni-per-termoarredi/Set-per-termoarredi/Set-d%27arredo-RAX%2C-Sensore-montato-a-sinistra%2C-RAX%2C-Cromato/p/013G4004
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Accessori

Accessori e ricambi

013G7855

013G5002

013G5245

013G1236

013G1237

013G1232

013G1672

013G0290

013U0070

013G5193

013G5192

013G5194

013G1350

013G1360

013G5002

013G5245

DP Tool

RA 5002

Sicure antifurto

Accessori RA

Accessori RA

Accessori RA

Accessori RA

Premistoppa

Premistoppa

Adattatori

Adattatori

Adattatori

Raccordi

Raccordi

Strumento per il controllo della pressione differenziale sulle valvole RA-DV e RA-N

Manopola manuale per valvole RA

Sicure antifurto, bianche RA2990/2992

Set utensili RA - uno per chiave a brugola e uno filettato per rimuovere limitatori RA 2920/2922

Spine di limitazione (30 pz./conf) RA 2920/2922

Sicura antifurto - coprivite (5 x 10 pz./conf) RA 2920/2922
Coperchietto scala (20 pz/conf) RA 2920/2922

Premistoppa per valvole RA (usare chiave da 10 mm)

Premistoppa per valvole RAV - RAVL - FVR (usare chiave da 12 mm)
Adattatore corpi RAV / RA5062

Adattatore corpi RAVL / RA5062

Adattatore per RA 5062-65-68 a valvole con attacco M30x1,5 mm
Raccordo angolo a 90° per elementi termostatici RA

Raccordo angolo a 90° per elementi termostatici RAX con attacco M30x1,5 mm

013G1672 013G1232 013G0290

=

-
- .\i\?‘

Y

013G5193
013G1236 013G1237 013G5192
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013G5194

013G1350
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50

20

013G1360

Hett

'Y

013G7855


0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Spare-parts-for-radiator-valves/Other-accessories-and-tools/Accessori%2C-valvole%2C-Volantino%2C-Per-valvole%3A-RA/p/013G5002
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Accessori-per-comandi-termostatici/Accessori%2C-sensori%2C-Protezione-antifurto%2C-RA-a-scatto%2C-bianco/p/013G5245
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Accessori-per-comandi-termostatici/Accessori%2C-sensori%2C-Kit-accessori%2C-RA-2000-anti-manomissione/p/013G1236
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Accessori-per-comandi-termostatici/Accessori%2C-sensori%2C-Perni-di-limitazione%2C-RA-2000-anti-manomissione/p/013G1237
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Accessori-per-comandi-termostatici/Accessori%2C-sensori%2C-Protezione-antifurto%2C-RA-2000-con-dado-di-serraggio/p/013G1232
0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Spare-parts-for-radiator-valves/Other-accessories-and-tools/Accessori%2C-valvole%2C-Premistoppa%2C-Per-valvole%3A-RA/p/013G0290
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Spare-parts-for-radiator-valves/Other-accessories-and-tools/Accessori%2C-valvole%2C-Premistoppa%2C-Per-valvole%3A-RAV%3B-RAVL/p/013U0070
0
0
0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Accessori-per-comandi-termostatici/Accessori%2C-sensori%2C-Adattatore%2C-Da-RA-a-RA/p/013G1350
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Accessori-per-comandi-termostatici/Accessori%2C-sensori%2C-Adattatore%2C-Da-RA-a-M30/p/013G1360
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Valvole e teste
termostatiche

Elemento termostatico con sensore incorporato per valvole RAVL con attacco @ 26mm.

01362950 RAVL 2950 (Aggancio valvola con fascetta e vite a taglio)

013G2952 RAVL 2052 (E/L(;rg;::é% ts;w;ztacgiofgscr; tsteangc;teeaaiiasgiiga per valvole RAVL con attacco @ 26mm. 03 1
013G2960 RAV 2960 l(E/Ifgrgg;g;ts;wgsatacgcnofacgcr;tsgnes?/:teeigctzgic;;ato per valvole RAV con attacco @ 34mm. 03 1
013G2962 RAV 2062 azrgsgéi t\(j;:cjsatacgiofacsocr; tsteanes?/:teeaaiias;a"ga per valvole RAV con attacco @ 34mm. 03 1
013G3085 Estrattor Eirégoéipﬁr;/?ﬁu@\oaiIgi\erGtORv:lvcoLfm 5/6T; RAT5/6TB 03 !
013G7826 Estrattori Estrattore per sostituzione inserto valvole RA-DV 03 1
013G3068 Inserti Inserto per RA-FN DN 10 03 10
013G3069 Inserti Inserto per RA-FN DN 15 03 10
013G3070 Inserti Inserto per RA-FN DN 20/25 03 10
013G3063 Inserti Inserto per RA-N, RA-IN DN 10/15 03 10
013G3064 Inserti Inserto per RA-N, RA-IN DN 20/25 03 8
013L0248 Inserti Inserto per RAVL DN 10 03 12
013L0249 Inserti Inserto per RAVL DN 15/20 03 10
013U0252 Inserti Inserto per RAV DN 10/15 08 12
013U0253 Inserti Inserto per RAV DN 20 08 12
013L0443 Codoli Codoli corti per Valvole RA e detentori RL - Lunghezza filetto 10 mm, Lunghezza totale 22 mm 03 10
013L0445 Codoli Codoli corti per Valvole RA e detentori RL - Lunghezza filetto 13 mm, Lunghezza totale 24 mm 03 10
013L0447 Codoli Codoli corti per Valvole RA e detentori RL - Lunghezza filetto 14 mm, Lunghezza totale 29 mm 03 10
013U0407 Codoli Codoli corti per Valvole RA e detentori RL - Lunghezza filetto 16 mm, Lunghezza totale 35,5 mm 03 10

013G085 Inserto RA-FN Inserto RA-N / RA-IN RALV 26 mm RALV 34 mm Codoli da 6,5 mm in meno

rispetto allo standard

. .ﬁ.\\\\\.
| ot
-

N

Nel caso in cui le valvole dovessero presentare lo stesso aspetto, con fissaggio tramite vite
013G7826 Inserto RAVL Inserto RAV a brugola é possibile utilizzare come elementi termostatici le RA2910/2912/2920/2922
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Service-sensors/Sensori-RA-VL%2C-RA-2950%2C-Gas%2C-Tipo-di-sensore%3A-Sensore-integrato%2C-5-%C2%B0C---26-%C2%B0C%2C-RAVL/p/013G2950
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Service-sensors/Sensori-RA-VL%2C-RA-2952%2C-Gas%2C-Tipo-di-sensore%3A-Sensore-remoto%2C-5-%C2%B0C---26-%C2%B0C%2C-RAVL/p/013G2952
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Service-sensors/Sensori-RA-V%2C-RA-2960%2C-Gas%2C-Tipo-di-sensore%3A-Sensore-integrato%2C-5-%C2%B0C---26-%C2%B0C%2C-RAV/p/013G2960
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Comandi-termostatici-per-radiatore/Room-sensor-mTRV/Service-sensors/Sensori-RA-V%2C-RA-2962%2C-Gas%2C-Tipo-di-sensore%3A-Sensore-remoto%2C-5-%C2%B0C---26-%C2%B0C%2C-RAV/p/013G2962
0
0
0
0
0
0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Spare-parts-for-radiator-valves/TRV-valves-inserts/Accessori%2C-Inserto-per-valvola%2C-Per-valvole%3A-RA-N%3B-RTD-N%2C-DN-20%3B-DN-25/p/013G3064
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Spare-parts-for-radiator-valves/TRV-valves-inserts/Accessori%2C-Inserto-per-valvola%2C-Per-valvole%3A-RAVL%3B-RAVL-K%2C-DN-10/p/013L0248
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Radiator-Valves/Spare-parts-for-radiator-valves/TRV-valves-inserts/Accessori%2C-Inserto-per-valvola%2C-Per-valvole%3A-FJVR%3B-RAVL%3B-RAVL-K%2C-DN-15%3B-DN-20/p/013L0249
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Inserti-valvola%2C-Per-tipologia-di-prodotto%3A-RAV/p/013U0252
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Inserti-valvola%2C-Per-tipologia-di-prodotto%3A-RAV/p/013U0253
0
0
0
0
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Controllo della temperatura ambiente

Termostati ambiente programmabili
Serie TPOne™

Descrizione

Nuova generazione di Termostati
Ambiente Programmabili

TPOne™ é una nuova piattaforma di
termostati programmabili che offre degli 14:27
eccezionali livelli d'interazione.

(@) 1
E' stato Introdotto un nuovo display a 2 2.0

matrice flessibile, con semplici icone di v
lettura e informazioni di testo per fornire il —
feedback sullo stato e le impostazioni per il
programma d'installazione e dell'utente.

Quando il display ¢ attivato la
retroilluminazione guidera l'utente nella
scelta dei menu e dei tasti da utilizzare.

TPOne utilizza una regolazione crono-
proporzionale: il controllo di compensazione
del carico e il sistema di regolazione del
calore impostato in fabbrica, che fornisce
maggior comfort e una migliore economia
rispetto ad un controllo standard on/off.

Codice ‘ Modello ‘ Alimentazione ‘ PL
087N7851 TPOne-B 2AAX15V 20

Per chi lo desiderasse e possibile selezionare 087N7852 TPOne-M 230V - 50/60Hz 20
anche un controllo di tipo On/Off.

Quando la modalita crono-proporzionale 087N7858 TPOne-RF +RX1-5* 2AAXTSV 20
& impostata, il termostato determina una

durata fissa del periodo e dei cicli On/Off * Kit Termostato + Ricevitore in radiofrequenza

in maniera proporzionale al carico.

L'algoritmo di controllo utilizzato per
determinare i periodi di On/Off utilizza una
routine proporzionale + integrale (PI') per
eliminare I'offset normalmente associato
con gli On/Off o con un semplice controllo
proporzionale.

Il Controllo crono-proporzionale migliorera
notevolmente il comfort e lefficienza

della caldaia ottimizzando la temperatura
dellacqua.
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-elettrici/Termostati-programmabili/Termostati-ambiente-programmabili%2C-TPOne%2C-Tipo-di-programmazione%3A-7-giorni%2C-5-2-giorni%2C-24-ore/p/087N7851
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-elettrici/Termostati-programmabili/Termostati-ambiente-programmabili%2C-TPOne%2C-Tipo-di-programmazione%3A-7-giorni%2C-5-2-giorni%2C-24-ore%2C-230Vac/p/087N7852
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-elettrici/Termostati-programmabili/Termostati-ambiente-programmabili%2C-TPOne%2C-Tipo-di-programmazione%3A-7-giorni%2C-5-2-giorni%2C-24-ore%2C-Batterie-per-termostato-%2B-230V-per-il-ricevitore/p/087N7858
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Valvole e teste
termostatiche

+ Menu utilizzatore ed utilizzatore separato o :
ra di dormire (
« Schedulazione vacanze .

Altre caratteristiche incluse nel TPOne: (S |
22:30 .
A casa

- Limitazione del campo di temperatura
selezionabile: superiore e inferiore

« Controllo del tocco dei pulsanti o
, 21°C 7 o
« Blocco pulsanti : R - Q
: : B |

“oooo L q70C

« Temperature in °C o °F selezionabili : : . o
- Suono tasti (selezionabile) : " 18:00 @ 224 : ﬁl Assenza
: e 06:00 . 06:30 17°C
- Temperatura antigelo selezionabile 1. (07:30Fine
TR . B settimana)
- Possibilita di gestione dell'acqua calda <. Sveglia
sanitaria e del riscaldamento N
. Dlsplay con testo in 7 lingue 1630 S21°C .
(italiano compreso) Ritorno a casa . 15°C
« Possibilita di collegamento di una
. . . o
sonda remota (aria 0 pavimento) o di un Q 3
contatto finestra
\ 17°C
« Possibilita di attivare un promemoria .
per la regolare manutenzione della caldaia ﬁ 21°C Standby
11:30-13:30 5°C

Dopo aver deciso le temperature desiderate
per ciascuna delle 4 modalita comfort, &
facilissimo collegare tali temperature alla
programmazione.

- E sufficiente impostare gli orari“A casa’
e TPOne™ inserisce automaticamente
i periodi“Assenza”e “Sonno”. La
programmazione € impostata e tutto &
pronto.

.

Se ci si alza prima del solito, e sufficiente
premere A casa e TPOne™ aumenta
rapidamente la temperatura al livello
predefinito di comfort per questa
modalita.

Se si esce da casa prima del solito, &
possibile risparmiare energia e ridurre i
costi semplicemente premendo Assenza.

Se pensi di coricarti prima del solito, e
sufficiente premere Sonno e TPOne™
provvede al resto, riducendo la
temperatura allimpostazione preferita per
la notte.

1 - Valvole e teste termostatiche per radiatori | 55



56

Controllo della temperatura ambiente

Termostati ambiente

elettronici
Serie RET

Descrizione

Quelli della serie RET sono termostati
ambiente elettronici, che forniscono il
controllo Pl (oppure ON/OFF)

della temperatura di riscaldamento.

Disponibili nella versione a filo
e nella versione in radiofrequenza
(ricevitore 1 canale RX1-S).

Alimentati a 230V/50Hz o a batteria
(2 AAXx 1,5V).

I modelli hanno la possibilita di gestire
dei segnali in ingresso:

- per montare una sonda ambiente

remota
RT 2000

« per limitare la temperatura nel
riscaldamento a pavimento

- per pilotare in funzionamento tramite
un contatto esterno
(es. contatto finestra, contatto tasca
portabadge, ecc.)

£ anche disponibile la possibilita

di impostare come un termostato

di raffrescamento, invertendo la logica
d'uscita ed includendo le impostazioni

- PROG CH
di ritardo del compressore.

OO

Ricevitore RX1-S (1 canale)
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Controllo della temperatura ambiente

Termostati ambiente
elettronici
RET 2001

Valvole e teste
termostatiche

Descrizione

Termostato d'ambiente elettronico, con

possibilita di selezionare un controllo Pl

oppure On/Off

(3,6 012 cicli).

« Possibilita d'impostare i limiti di
temperatura selezionabili minimo e
massimo

« Indicazione dell'output attivo

« blocco tasti

+ Opzione con ritardo compressore per il
funzionamento in SOLO raffrescamento

- Display retroilluminato

087N6476 RET 2001M 230V - 50/60Hz

087N6471 RET 2001B 2AAX15V 20

Cronotermostato RET 2001 RET 2001M

Range controllo della temperatura 5~30°C (Riscaldamento)

On/Off o Chrono-proporzionale

Controllo in Pl uscita a3,6,90 12 cicli per ora

Blocco tastiera Si
Relé output . Devia.tore SPDT
(Singolo polo, doppio contatto - voltage free)
Carico nominale relé output 3 (1)A, 10-230V
Dimensione (Lx Ax P) mm 84x84x37

COM ON OFF

Collegamento Collegamento
RET2000B RET2000M
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Controllo della temperatura ambiente

Termostati ambiente
elettronici con trasmissione radio
RET 2001B-RF

Descrizione

Termostato d'ambiente elettronico, con

possibilita di selezionare un controllo Pl

oppure On/Off

(3,6 012 cicli).

- Possibilita d'impostare i limiti di
temperatura selezionabili minimo e
massimo

- Indicazione dell'output attivo
« blocco tasti

- Opzione con ritardo compressore
per il funzionamento in SOLO
raffrescamento

- Display retroilluminato
- Trasmettitore radio

E
L'RET 2000B-RF include

un ingresso per collegare 087N6473 RET 20018-RF 230V - 50/60Hz
uno delle seguenti opzioni:

« sensore temperatura ambiente remoto
(TS2A codice 087N7748)

- uUn contatto remoto/contatto finestra Cronotermostato ‘ RET 2000B-RF
- un sensore per il controllo della Alimentazione 2AAXT5Y
temperatura massima dei pannelli

5~30°C (Riscaldamento)

radianti Range controllo della temperatura 16~36°C (Raffrescamento)

On/Off o Chrono-proporzionale

Controllo in Pl uscita a3,6,90 12 cicli per ora

Blocco tastiera Si
Relé output ) Devigtore SPDT

(Singolo polo, doppio contatto - voltage free)
Carico nominale relé output 3(1)A, 10-230V
Frequenza di trasmissione 433,92 MHz
Campo di trasmissione 30 m (max.)
Dimensione (L x A x P) mm 84 x84 x37

—

1 2 3 1 2 3
I I I I
S1 S2 S1 S2
Configurazione con sonda di Configurazione con contatto remoto
temperatura ambiente remota (es. finestra)
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Controllo della temperatura ambiente

Ricevitore radio
monocanale
RX-1S

Valvole e teste
termostatiche

Descrizione

- Ricevitore radio ad 1 canale.
- Alimentazione a 230V - 50/60Hz.

- Disponibile con n°1 contatto SPDT
Singolo polo, doppio contatto - 10-
230Vac, 3(DA.

- Dimensione 138 Lx 88 Hx 32 P (mm)

PROG CH

OO

20

087N7775 RX-1S 230V - 50/60Hz

Cronotermostato ‘ RET 2000B

Alimentazione 2AAX1,5V

5~30°C (Riscaldamento)

Range controllo della temperatura 16~36°C (Raffrescamento)

On/Off o Chrono-proporzionale

Controllo in Pl uscita 23,6,9012 cicli per ora

Blocco tastiera Si
Relé output . Devigtore SPDT
(Singolo polo, doppio contatto - voltage free)
Carico nominale rele output 3 (1)A, 10-230V
Frequenza di trasmissione 433,92 MHz
Campo di trasmissione 30 m (max.)
Dimensione (Lx A x P) mm 84x84x37
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Introduzione

Scambiatori
di calore a piastre
La sinergia vincente

Nel 2016 Danfoss ha acquisito SONDEX®, azienda che da oltre 30 anni ha un ruolo da protagonista nel mercato degli
scambiatori di calore a piastre. Questa unione crea un leader globale per tutte le soluzioni di scambio termico. Assieme
siamo in grado di offrire la pit ampia e innovativa gamma di scambiatori presente ad oggi sul mercato.

Scambiatori guarnizionati

Facile manutenzione
Apribili per pulizia e sostituzione di piastre e guarnizioni
p) 1 L Massima versatilita

Facilmente adattabili a variazioni della potenza richiesta

!71 Altavita utile

°° Lunga durata di esercizio ed efficienza nel tempo

@ Massima affidabilita
In condizioni difficili, fluidi sporchi e con particelle sospese

{} AHRI 400 certified
Certificazione delle prestazioni AHRI 400

Gamma scambiatori guarnizionati

Tutti gli scambiatori a piastre sono del tipo a flussi paralleli e in
controcorrenza. Sono adatti ad applicazioni con acqua calda e
refrigerata, acqua di mare e glicolata, con guarnizioni del tipo Hang DN 32 473-748 DN300 2.366-3.875
On che permettono un‘agevole manutenzione e sostituzione

Altezza conneeiong Altezza

Connessione e ST

) . T DN 50 694 - 994 DN350 2.824-3.909
delle stesse. Lisolamento e formato da pannellature rigide in lana
minerale o poliuretano espanso rivestite in lamiera di alluminio. DN 65 626-1.296 DN400 2.266 - 3.667
e DN 100 1.069-1.715 DN500 2.524-3.778
Pressioni di design PN 10, 16, 25 bar
Temp. funzionamento  -20°C/180°C DN150  1.546-2750 DN650 3.847-5.717
(in funzione del materiale della guarnizione)
Materiale telaio Acciaio, verniciato in RAL 5010. DN 200 1.502-3.851
Altri colori sono disponibili su richiesta
Materiale piastre AlISI 304, AlSI 316 e Titanio.

Altri materiali sono disponibili su richiesta
Materiale guarnizioni NBR, EPDM e Viton.
Altri materiali sono disponibili su richiesta

DN125 DN150 DN250 DN300 DN350 DN400 DN500 DN650

62
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Piu di

80 anni

di provata qualita,
affidabilita ed
innovazione.

Scambiatori saldobrasati

(]
£
s
Installazione Maggior sambio termico E
/ e sostituzione " Scambio termico pit efficiente “
Installazione e sostituzione facili utilizzando meno superficie
e veloci grazie al design compatto di scambio e dimensioni
e leggero ridotte
Performance Praticita
e eccellenti @ e compattezza

Eccellenti prestazioni grazie Dimensioni e pesi contenuti
alla tecnologia Microplate per la massima trasportabilita
e installazione

2o
[INEW]

MICRO PLATE™

% Heat Exchangers
-

[INEW]

FISHBONE PLATE ¢

Heat Exchangers

di pompaggio

SNy, Y, Piastre anche dette Maggiore efficienza
S "“fé. ‘;’ &  aspinadipesce fino al 15% a parita di perdite di
8% D a5 carico rispetto al Fishbone Plate
3 8nooese &, R woonn®az  Trasferimento di calore L .
= "(’l] £ migliorato fino al 10% Minori perdite

3 e di carico
] -l .
= - Perfetto allineamento .
= 7 delle piastre Ridotta potenza
£

Sistema di ancoraggio

intuitivo Brevetto Danfoss

Gamma scambiatori saldobrasati

Tutti gli scambiatori a piastre sono del tipo a flussi paralleli ed in

C . Altezza
controcorrenza. onnessioni mm
La pressione di progetto arriva fino a 25 bar. Il materiale delle piastre di scambio 3/4" 312-491
é acciaio INOX e la brasatura & in rame puro.
. . . . ™ 289-525
Lisolamento & composto da pannellature rigide in poliuretano espanso dello
spessore di 20 mm rivestito da plastica ABS. 1"1/4 289-498
f(i\ 2" 466-613
|
o) 2"1/2 525-706
J &\ l I I . D DN100 972-1003

DN25 DN50
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Introduzione

Scambiatori

di calore a piastre
Informazioni utili

Perdita di carico

La perdita di carico & il prezzo che si
deve pagare per lo scambio termico.
Se si pu0 accettare una maggior
perdita di carico l'efficienza dello
scambiatore ne trarra vantaggio

e si otterra uno scambiatore di
dimensioni piu ridotte.

Fattore di sporcamento & margine
di sovradimensionamento

Il fattore di sporcamento viene
anche espresso in margine
di sovradimensionamento %.

Poiche le peculiarita dello
scambiatore a piastre sono

I'elevata turbolenza ed efficienza, &
consigliabile non applicare un extra
margine di sovradimensionamento o
al massimo un valore pari al 10%.

Aumentare di molto il margine di
sovradimensionamento comporta :

- una maggior superficie di scambio

- diminuzione della velocita di
attraversamento nei canali

- Minor turbolenza

+ Minor effetto autopulente
dello scambiatore dovuto
all'abbassamento della velocita

2 - Scambio termico

Pressione
di progetto

E'la pressione alla quale viene
progettato lo scambiatore, sia il telaio
che le piastre di scambio saranno
progettati per lavorare alla pressione
di progetto.

Esempio, pressione di progetto 10
bar, pressione di esercizio 6 bar. Tutti
i componenti dellimpianto saranno
dimensionati alla pressione di
progetto di 10 bar.

Alcuni esempi:
Scambiatori Guarnizionati

- Pressione di Progetto 10 Bar
Piastre di scambio spessore 0,4 mm

- Pressione di Progetto 16 Bar
Piastre di scambio spessore 0,5 mm,
su alcuni modellianche 0,4 mm

- Pressione di Progetto 25 Bar
Piastre di scambio spessore 0,6 bar

Scambiatori Saldobrasati

« Pressione di Progetto 25 bar
Piastre di scambio spessore 0,25 mm

Temperatura
di progetto

E'la temperatura alla quale

viene progettato lo scambiatore,
tendenzialmente € anche

la temperatura di progetto
dell'impianto e tutti i componenti
dovranno essere dimensionati per
tale temperatura.

Esempio massima temperatura
di esercizio 80°C, temperatura di
progetto 100°C.



Cosa succede all’efficienza dello scambiatore di calore
a piastre al variare del sovradimensionamento

Prendiamo come riferimento uno scambiatore

della potenzialita di 300 kW con temperature

lato primario 80°C ~ 60°C e lato secondario 55°C ~ 70°C
avente perdita di carico di 30 kPa.

Possiamo vedere che all'aumentare del margine di
sovradimensionamento la velocita di attraversamento nei
canali diminuisce facendo descrescere il coefficiente di
scambio termico e l'efficienza di scambio dello scambiatore
di calore a piastre.

Tabella di sovradimensionamento

Velocita nei canali

Coeff. di Scambio

Sovradimensionam. Termico m/s
W/m?°C Primario Secondario
0% 5500 0,21 0,28
10% 4400 017 0,22
20% 3500 0,13 0,18
30% 2800 0,11 0,15
6000 0,35

@ Circuito Primario
@ Circuito Secondario

5000

4000
02
3000
0,15

2000
0,1

Coefficiente di scambio termico (W/m? °C)

1000 0,05

0% 10% 20% 30%

Margine di sovradimensionamento %

Velocita nei canali (m/s)
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Perché collegare uno scambiatore in contro corrente
mantenendo i flussi paralleli

Prima dell'istallazione di uno scambiatore a piastre & sempre
opportuno capire cosa comporta un collegamento delle
tubazioni in equicorrente piuttosto che in controcorrente.

Partendo dalla formula di calcolo della potenzialita dello
scambiatore.

Potenza = Kx Ax LMTD

dove:

+ Ke il coefficiente di scambio termico
« A ¢ lasuperficie di scambio

« LMTD ¢ la differenza della temperatura effettiva e di quella
attiva in uno scambiatore di calore.

Una volta fornito uno scambiatore, il coefficiente di scambio e
la superficie di scambio sono valori noti, mentre il valore LMTD
dipende da come andremo a collegare lo scambiatore.

Qui sotto un esempio pratico che mostra come il collegamento
in contro corrente permette di ottenere un valore LMTD
maggiore e quindi una potenzialita maggiore.

_ (aT1-AT2)
In (AT1/AT2)

Contro Corrente Equi Corrente

100° T(°Q) 100° T(°Q)

ATy 30
Ath
40°

20°

20°

LMTD = (60-30) / In (60/30)
LMTD =30/1In2=43,3°C

LMTD = (80-10) / In (80/10)
LMTD =70/1In8=33,7°C

A prescindere dal valore K (coefficiente di scambio) e A (superficie) si otterra
una potenza maggiore con un collegamento in contro corrente.

2 - Scambio termico
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Scambiatori di calore a piastre guarnizionate

Scambiatori a piastre guarnizionate
Danfoss SONDEX®
Range scambiatori - Dimensioni

Modello ‘ sS4 ‘ S8 ‘ S7 ‘ S16 ‘ S14 ‘ S17 ‘ S20 ‘

1296

Dimensione A (mm)

Dimensione B (mm)

Dimensione C (mm)

Dimensione D (mm)

Modello ‘ S21 ‘

IIIIHHHH%HHHHIIIII:I‘I:II::!IIII:I!l:lI:Ill:lIl!!l:ll::!l:ll:!‘l:lI:!!E:II:Il!:lI:I!EIII:!!EIII:!‘E:II:IE::II:IE::II::E::I

Dimensione A (mm)

Dimensione B (mm)

Dimensione C (mm)

Dimensione D (mm)

3355

Dimensione A (mm)

Dimensione B (mm)

Dimensione C (mm)

Dimensione D (mm)

473

200

381

70

1069

480

719

225

658

3091

395

748

200

656

70

1069

480

719

225

1652

890

860

448

Modello ‘ $201 ‘ $300

2722

Dimensione A (mm)

Dimensione B (mm)

Dimensione C (mm)

Dimensione D (mm)

2 - Scambio termico

1400

1822

672

3778

1430

2733

672

300

394

126

320

640

140

300

694

126

S36 ‘ S45 ‘ S47

1415

480

1065

225

2319

855

1527

448

S31

3847

1640

2638

752

1299

388

1138

225

1906

980

1080

480

1715

480

1365

225

2366

1005

1490

480

1105

345

800

150

1717

388

1556

225

2996

1005

2120

480

1194

300

894

126

2121

1771

480

225

2757

1260

1901

660

395

380

192

1546

608

890

296

395

700

192

1546

608

890

296

395

1050

192

1948

640

1292

296

1646

395

1400

192

2350

608

1694

296

‘ S19 ‘ S31 ‘ S44 ‘ S37

1418
460

1070

‘ S$110

2750
608
2094

296

S43 ‘ S65 ‘ S$100

1502 1802
790 770
791 1091
395 395

D

2100

790

1489

395

A

Y
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Scambiatori di calore a piastre saldobrasate

Scambiatori di calore
a piastre saldobrasate
XB & SL Range scambiatori saldobrasati

Dimensioni e dati tecnici

O
Scambio termico

A
C

F O O

»
>

SL: Piastre Fishbone

Modello XB05 XB06 XBDW22 XB25 XB12 XB37 XB: Piastre Micro Plate™
Dimensione A (mm) 320 289
Dimensione B (mm) 76 95 118 94,5 118 119
Dimensione C (mm) 278 270 329 442 234 479
Dimensione D (mm) 42 45 72 45 63 72

Materiale Piastre
Piastre a doppia parete = = Sl = - -

Materiale Brasatura 1

Materiale Brasatura 2 - 100% Inox - - - 100% Inox
Pressione di progetto 25 bar 25 bar 16 bar 25 bar 25 bar 25 bar
Modello XB52 XB59 SL140 XB61 XB66 XB71
Dimensione A (mm) 607 525 706 972
Dimensione B (mm) 256 186 237 243 296 365
Dimensione C (mm) 379 519 520 456 583 816
Dimensione D (mm) 170 92 150 174 180 205
Materiale Piastre AlSI 316
Piastre a doppia parete = = S| = = =
Materiale Brasatura 1 Rame
Materiale Brasatura 2 - - 100% Inox - - -
Pressione di progetto 25 bar 25 bar 30 bar 25 bar 16 bar 25 bar

2 - Scambio termico 67
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Scambiatori di calore a piastre guarnizionate

Tabella di selezione rapida
Scambiatori guarnizionati

Tabelle di selezione rapida

Abbiamo pre-selezionato degli scambiatori
basandoci su 4 applicazioni:

+ Riscaldamento ad Alta temperatura

« Riscaldamento a Bassa temperatura

+ Acqua Calda Sanitaria Istantanea

+ Acqua Calda Sanitaria Semi-istantanea

Per dimensionamenti con parametri
differenti non esitate a contattarci.

Riscaldamento alta temperatura Potenza
KW Modello Connessione
70 80
T I “ S8A-IT10-20 1"1/4
j‘ n S8A-IT10-46 1"1/4

Perdite di carico <30 kPa “ S14A-5T16-36 2
Piastre AISI 316
Guarnizioni EPDM "
Pressione di progetto 10 bar “ BEASHIoS2 2

2 - Scambio termico
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Riscaldamento bassa temperatura Potenza °
Modello Connessione 2
kw £
38 60 ]
I - SanTios N £
[5
S
n S4A-IT10-24 1"1/4 s
«  Perdite di carico <30 kPa “ S7A-ST16-28 2
- Piastre AISI 316
« Guarnizioni EPDM "
+ Pressione di progetto 10 bar “ SAIIGEE 2
Acqua calda sanitaria istantanea Potenza
Modello Connessione
kw
50 70 |'
I 25 S4A-IT10-12 1"1/4
R~/
75 S4A-IT10-24 1"1/4
I & -
1 4|0 sall '. n S4A-IT10-30 1"1/4
Perdite di carico <30 kPa “ S4A-IT10-34 /4
Piastre AlSI 316
Guarnizioni EPDM . -~ "
+ Pressione di progetto 10 bar “ SRANTIOSC e
Acqua calda sanitaria semi-istantanea Potenza
Modello Connessione
kw
60 70
I - S8A-IT10-12 1"1/4
- S8A-IT10-22 1"1/4
+  Perdite di carico <30 kPa n S8A-IT10-32 /4
- Piastre AISI 316
« Guarnizioni EPDM "
Pressione di progetto 10 bar n SN e
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Scambiatori di calore a piastre saldobrasate

Tabella di selezione rapida
Scambiatori saldobrasati

Tabelle di selezione rapida

o erionato dedll scarmbiator Hexact
Abbiamo pre-se ezpnat’o legli scam iatori 5 Generazione
basandoci su 4 applicazioni:
il software di
selezione

« Riscaldamento ad Alta temperatura & disponibile
X per il download
« Riscaldamento a Bassa temperatura

« Acqua Calda Sanitaria Istantanea
+ Acqua Calda Sanitaria Semi-istantanea

Per dimensionamenti con parametri
differenti non esitate a contattarci.

Potete anche scaricare il nostro
software di selezione al seguente link:
www.hexact.danfoss.com

(District Energy)

Riscaldamento alta temperatura Potenza

Modello Codice Connessione

kw
70 80
15 XBO6H-1-16 004B2038 3/4"
ﬂ XBO6L-1-26 00482028 3/4"
I * “ XB12L-1-36 004H7530 11/4"
55 60 I ﬂ XB12L-1-50 004H7532 11/4"
Perdite di carico <30 kPa n XB12L-1-60 004H7533 11/4"
Piastre AISI 316
Guarnizioni EPDM n XB52M-1-30 004H4522 2"
Pressione di progetto 10 bar
n XB52M-1-40 004H4524 2"
m XB52M-1-50 004H4525 2"

70 | 2 - Scambio termico


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatori-saldobrasati%2C-XB06H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-16%2C-25-bar%2C-G-3-4/p/004B2038
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatori-saldobrasati%2C-XB06L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-26%2C-25-bar%2C-G-3-4/p/004B2028
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatori-saldobrasati%2C-XB06L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-26%2C-25-bar%2C-G-3-4/p/004B2028
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatori-saldobrasati%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar%2C-G-1%C2%BC/p/004H7530
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatori-saldobrasati%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar%2C-G-1%C2%BC/p/004H7532
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatori-saldobrasati%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar%2C-G-1%C2%BC/p/004H7533
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatori-saldobrasati%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar%2C-G-2/p/004H4522
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatori-saldobrasati%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar%2C-G-2/p/004H4524
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatori-saldobrasati%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar%2C-G-2/p/004H4525
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatori-saldobrasati%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar%2C-G-2/p/004H4528
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Riscaldamento bassa temperatura
P Hetsies Modello Codice Connessione £
kw £
38 60 3
“ XB12L-1-26 004H7528 11/4" ;§
[5
“ XB12L-1-36 004H7530 11/4" &,'g
“ XB12L-1-50 004H7532 11/4"
I * “ XB12L-1-70 004H7534 11/4"
30 40 - XB52M-1-50 004H4525 2"
Perdite di carico <30 kPa n XB52M-1-70 004H4527 2"
Piastre AlSI 316
Guarnizioni EPDM n XB52M-1-90 004H4529 2"
Pressione di progetto 10 bar
n XB52M-1-110 004H4531 2"
m XB66L-SB-1-70 004B1964 DNé5
“ XB66L-SB-1-120 004B1969 DN65
Acqua calda sanitaria istantanea Potenza
KW Modello Codice Connessione
50 70
| 15 XBO5M-1-16 004B3557 3/4"
| |
ﬂ XBO6L-1-16 004B2026 3/4"
n XBO6L-1-20 004B2027 3/4"
I ' “ XBO6L-1-26 004B2028 3/4"
1540 n XB12L-1-26 004H7528 11/4"
Perdite di carico <30 kPa m XB12L-1-36 004H7530 1174
« Piastre AISI 316
« Guarnizioni EPDM n XB12L-1-50 004H7532 11/4"
+ Pressione di progetto 10 bar
n XB12L-1-60 004H7533 11/4"
m XB12L-1-80 004H7535 11/4"
m XB52M-1-60 004H4526 2"
Acqua calda sanitaria semi-istantanea Potenza
KW Modello Codice Connessione
60 70
15 XBO6H-1-16 004B2038 3/4"
ﬂ XBO6H-1-16 004B2038 3/4"
ﬂ XBO6H-1-26 004B2041 3/4"
I * “ XBO6H-1-40 004B2044 3/4"
30 40 - XB37L-1-20 004H7272 1"
Perdite di carico <30 kPa n XB37L-1-26 004H7273 "
Piastre AlSI 316
Guarnizioni EPDM n XB37L-1-30 004H7274 1"
« Pressione di progetto 10 bar
n XB37L-1-40 004H7276 1"
“ XB37L-1-60 004H7278 1"
m XB52M-1-40 004H4524 2"
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Scambiatori di calore a piastre saldobrasate

Scambiatori di calore
a piastre saldobrasate
XB & SL Range scambiatori saldobrasati

Dimensioni e dati tecnici

A

D

»
!

@

¢

A4 @

A 4 @

A

Modello

Dimensione A (mm)
Dimensione B (mm)
Dimensione C (mm)
Dimensione D (mm)
Materiale Piastre
Piastre a doppia parete
Materiale Brasatura 1
Materiale Brasatura 2

Pressione di progetto

XB: Piastre Micro Plate
320 289
76 95 118 94,5 118 119
278 270 329 442 234 479
42 45 72 45 63 72
AlSI 316
- - SI = - -
Rame
- 100% Inox - - - 100% Inox
25 bar 25 bar 16 bar 25 bar 25 bar 25 bar
XB52 XB59 SL140 XB61 XB66 XB71

Modello

Dimensione A (mm)
Dimensione B (mm)
Dimensione C (mm)
Dimensione D (mm)
Materiale Piastre
Piastre a doppia parete
Materiale Brasatura 1
Materiale Brasatura 2

Pressione di progetto

2 - Scambio termico

256 186

379 519

170 92
25 bar 25 bar

607 525
237 243
520 456
150 174
AlISI 316
Sl -
Rame
100% Inox o
30 bar 25 bar

296
583

180

16 bar

706 972

365
816

205

25 bar
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Scambiatori di calore a piastre saldobrasate

Tabelle di selezione rapida
Scambiatori Saldobrasati
XBO05

. gi Dimensioni s
Descrizione Piastre PN Codice PL mm 312 x 76 E
[
11 XBO5M-1-10 PN25 G3/4 10 25 | 004B3556 @ 31 Interassi b
=
132 XBOSM-1-16 PN25 G3/4 16 25  004B3557 31 mm 278 x 42 g
wvi
147 XBOSM-1-20 PN25 G3/4 20 25 | 004B3558 @ 31 Diametro Connessioni
G3%A
169 XBO5M-1-26 PN25 G3/4 26 25  004B3559 31 ) )
Materiale Piastre
184 XBOSM-1-30 PN25 G3/4 30 25 | 004B3560 @ 31
AlSI 316
2,06 XBO5M-1-36 PN25 G3/4 36 25  004B3561 31 Materiale Brasatura
221 XBOSM-1-40 PN25 G3/4 40 25 | 004B3562 3] Rame
264 XBOSM-1-50 PN25 G3/4 50 25  004B3563 31 Pressione
301 XBO5M-1-60 PN25 G3/4 60 25 | 004B3564 31 25 bar
338 XBOSM-1-70 PN25 G3/4 70 25  004B3565 31 -
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB05M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-10%2C-25-bar/p/004B3556
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB05M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-16%2C-25-bar/p/004B3557
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB05M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-20%2C-25-bar/p/004B3558
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB05M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-26%2C-25-bar/p/004B3559
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB05M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/004B3560
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB05M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar/p/004B3561
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB05M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004B3562
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB05M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004B3563
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB05M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004B3564
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB05M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004B3565

Scambiatori di calore a piastre saldobrasate

Tabelle di selezione rapida
Scambiatori Saldobrasati
XB06

Tec PEZO Descrizione P'i“aos‘t’rie PN | Codice | PL ?nergg(s)I:g;
156 XBOGH+-1-10 PN25 G3/4 10 25 | 004B1207 31 Interassi
204 XBOGH-+1-16 PN25 G3/4 16 25 004B1209 31 mm 270 x 45
236 XBOGH-+-1-20 PN25 G3/4 20 | 25 | 004B1211 | 31 Diametro Connessioni
246 XBO6H+-1-26 PN25 G3/4 26 25 004B1212 31 GHAA . .
271 XBO6H+-1-30 PN25 G3/4 30 25 004B1214 31 Materiale Piastre
AlISI 316
XBO6H+ 3.1 XBO6H+-1-36 PN25 G3/4 36 25 004B1216 31 Materiale Brasatura
3.99 XBO6H-+-1-40 PN25 G3/4 40 25 004B1217 31 Rame
3.93 XBO6H+-1-50 PN25 G3/4 50 25 004B1219 31 Pressione
448 XBO6H+-1-60 PN25 G3/4 60 25 004B1221 31 25 bar
6.39 XBO6H+-1-70 PN25 G3/4 70 25 004B1222 31
7.19 XBO6H+-1-80 PN25 G3/4 80 25 004B1223 31
1.71 XBO6H-1 10 PN25 G 3/4 Ax20mm 10 25 004B2037 31
2.15 XBO6H-1 16 PN25 G 3/4 Ax20mm 16 25 004B2038 31
245 XBO6H-1 20 PN25 G 3/4 Ax20mm 20 25 004B2039 31
2.86 XBO6H-1 26 PN25 G 3/4 Ax20mm 26 25 004B2041 31
322 XBO6H-1 30 PN25 G 3/4 Ax20mm 30 25 004B2042 31
XBO6H
3.67 XBO6H-1 36 PN25 G 3/4 Ax20mm 36 25 004B2043 31
3.95 XBO6H-1 40 PN25 G 3/4 Ax20mm 40 25 004B2044 31
47 XBOGH-1 50 PN25 G 3/4 Ax20mm 50 25 | 004B2046 31 -.!!J{t__l,[l_\l‘u“
545 XBO6H-1 60 PN25 G 3/4 Ax20mm 60 25 004B2047 31
6.19 XBO6H-1 70 PN25 G 3/4 Ax20mm 70 25 004B2048 31
173 XBO6L-1 10 PN25 G 3/4 Ax20mm 10 25 004B2025 31
2.17 XBO6L-1 16 PN25 G 3/4 Ax20mm 16 25 004B2026 31
248 XBO6L-1 20 PN25 G 3/4 Ax20mm 20 25 004B2027 31
2.75 XBO6L-1 26 PN25 G 3/4 Ax20mm 26 25 004B2028 31
324 XBO6L-1 30 PN25 G 3/4 Ax20mm 30 25 004B2029 31
XBO6L
3.67 XBO6L-1 36 PN25 G 3/4 Ax20mm 36 25 004B2030 31
3.94 XBO6L-1 40 PN25 G 3/4 Ax20mm 40 25 004B2031 31
4.7 XBO6L-1 50 PN25 G 3/4 Ax20mm 50 25 004B2032 31
541 XBO6L-1 60 PN25 G 3/4 Ax20mm 60 25 004B2033 31
6.12 XBO6L-1 70 PN25 G 3/4 Ax20mm 70 25 004B2034 31
i e N N
041 Set isolamento per XBO6 H&L: 8 -26; H+: 8-40 004B1191 31
Isolamento 0.64 Set isolamento per XBO6 H&L: 30-48; H+: 50-80 004B1192 31
0.78 Set isolamento per XB06 H&L: 50-70 004B1193 31
m 149 Staffe di Montaggio per XB 04, 06, XB24<50pl - 004B2948 31

74

2 - Scambio termico


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H%2B-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-10%2C-25-bar/p/004B1207
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H%2B-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-16%2C-25-bar/p/004B1209
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H%2B-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-20%2C-25-bar/p/004B1211
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H%2B-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-26%2C-25-bar/p/004B1212
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H%2B-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/004B1214
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H%2B-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar/p/004B1216
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H%2B-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004B1217
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H%2B-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004B1219
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H%2B-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004B1221
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H%2B-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004B1222
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H%2B-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/004B1223
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-10%2C-25-bar/p/004B2037
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-16%2C-25-bar/p/004B2038
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-20%2C-25-bar/p/004B2039
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-26%2C-25-bar/p/004B2041
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/004B2042
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar/p/004B2043
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004B2044
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004B2046
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004B2047
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004B2048
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-10%2C-25-bar/p/004B2025
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-16%2C-25-bar/p/004B2026
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-20%2C-25-bar/p/004B2027
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-26%2C-25-bar/p/004B2028
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/004B2029
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar/p/004B2030
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004B2031
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004B2032
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004B2033
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB06L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004B2034
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004B1191
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004B1192
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004B1193
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Staffe-di-montaggio/Staffe-di-montaggio/p/004B2948
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Scambiatori di calore a piastre saldobrasate

Tabelle di selezione rapida
Scambiatori Saldobrasati
XB12 - Connessioni 1"

Dimensioni

PEZO | Descrizione | Piastre PN | Codice | PL mm 289 x 118 g
23 XB12H-1-10 G1 10 25 | 004H7686 31 Interassi g
276 XB12H-1-16 G1 16 25  004H7687 31 mm 243 x 63 §
3.06 XB12H-1-20 G1 20 25 | 004H7688 @ 31 Diametro Connessioni
352 XB12H-1-26 G1 26 25  004H7689 31 GI'A-G171/4A
382 XB12H-1-30 G1 30 25 | 004H7690 31 Materiale Piastre
AlSI 316
oz, E T ——— e

Connessioni 1" i ame
534 XB12H-1-50 G1 50 25  004H7693 31 Pressione
6.1 XB12H-1-60 G 60 | 25  004H7694 3 25 bar
695 XB12H-1-70 G1 70 25  004H7695 31
7.71 XB12H-1-80 G1 80 25 | 004H7696 @ 31
847 XB12H-1-90 G1 90 25  004H7697 31
9.23 XB12H-1-100 G1 100 | 25 | 004H7698 @ 31
23 XB12M-1-10 G1 10 25  004H7673 31
276 XB12M-1-16 G1 16 25 | 004H7674 31
3.06 XB12M-1-20 G1 20 25  004H7675 31
352 XB12M-1-26 G1 26 25 | 004H7676 | 31
382 XB12M-1-30 G1 30 25  004H7677 31

COn"::: sziz"ni 423 XB12M-1-36 G1 36 25 | 004H7678 31
462 XB12M-1-40 G1 40 25  004H7679 31
54 XB12M-1-50 G1 50 25 | 004H7680 31
621 XB12M-1-60 G1 60 25  004H7681 3]
696 XB12M-1-70 G1 70 25 | 004H7682 31
7.71 XB12M-1-80 G1 80 25  004H7683 31
23 XB12L-1-10 G 10 25 | 004H7660 31
28 XB12L-1-16 G 16 25  004H7661 3]
316 XB12L-1-20 G1 20 25 | 004H7662 31
356 XB12L-1-26 G1 26 25  004H7663 31
386 XB12L-1-30 G1 30 25 | 004H7664 31
427 XB12L-1-36 G1 36 25  004H7665 31
458 XB12L-1-40 G1 40 25 | 004H7666 = 31
543 XB12L-1-50 G1 50 25  004H7667 31
622 XB12L-1-60 G1 60 25 | 004H7668 31
696 XB12L-1-70 G1 70 25  004H7669 31
7.79 XB12L-1-80 G1 80 25 | 004H7670 31
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-10%2C-25-bar/p/004H7686
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-16%2C-25-bar/p/004H7687
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-20%2C-25-bar/p/004H7688
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-26%2C-25-bar/p/004H7689
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/004H7690
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar/p/004H7691
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004H7692
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004H7693
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004H7694
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004H7695
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/004H7696
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-90%2C-25-bar/p/004H7697
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-100%2C-25-bar/p/004H7698
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-10%2C-25-bar/p/004H7673
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-16%2C-25-bar/p/004H7674
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-20%2C-25-bar/p/004H7675
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-26%2C-25-bar/p/004H7676
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/004H7677
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar/p/004H7678
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004H7679
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004H7680
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004H7681
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004H7682
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/004H7683
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-10%2C-25-bar/p/004H7660
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-16%2C-25-bar/p/004H7661
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-20%2C-25-bar/p/004H7662
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-26%2C-25-bar/p/004H7663
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/004H7664
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar/p/004H7665
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004H7666
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004H7667
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004H7668
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004H7669
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/004H7670

Scambiatori di calore a piastre saldobrasate

Tabelle di selezione rapida
Scambiatori Saldobrasati
XB12 - Connessioni 1”4

Peso
Kg

247
293
323
3.68
3.99
444
4.75

XB12H 55
Connessioni
1"1/4 6.26

7.1
7.87
8.63
9.39
10.15
1091
1242
26
293
333
351
4.09

4.56

XB12M 488
Connessioni
1"1/4 558

6.46
7.22
797
8.75
9.59
10.29
247
3.06
331
3.78
4.09

4.52

XB12L 486
Connessioni
1"1/4 565

6.4
7.8
8.01
8.73
9.49

10.25

76 2 - Scambio termico

Descrizione

XB12H-1-10 G5/4
XB12H-1-16 G5/4
XB12H-1-20 G5/4
XB12H-1-26 G5/4
XB12H-1-30 G5/4
XB12H-1-36 G5/4
XB12H-1-40 G5/4
XB12H-1-50 G5/4
XB12H-1-60 G5/4
XB12H-1-70 G5/4
XB12H-1-80 G5/4
XB12H-1-90 G5/4
XB12H-1-100 G5/4
XB12H-1-110 G5/4
XB12H-1-120 G5/4
XB12H-1-140 G5/4
XB12M-1-10 G5/4
XB12M-1-16 G5/4
XB12M-1-20 G5/4
XB12M-1-26 G5/4
XB12M-1-30 G5/4
XB12M-1-36 G5/4
XB12M-1-40 G5/4
XB12M-1-50 G5/4
XB12M-1-60 G5/4
XB12M-1-70 G5/4
XB12M-1-80 G5/4
XB12M-1-90 G5/4
XB12M-1-100 G5/4
XB12M-1-110 G5/4
XB12L-1-10 G5/4
XB12L-1-16 G5/4
XB12L-1-20 G5/4
XB12L-1-26 G5/4
XB12L-1-30 G5/4
XB12L-1-36 G5/4
XB12L-1-40 G5/4
XB12L-1-50 G5/4
XB12L-1-60 G5/4
XB12L-1-70 G5/4
XB12L-1-80 G5/4
XB12L-1-90 G5/4
XB12L-1-100 G5/4
XB12L-1-110 G5/4

Ne di
Piastre
10
16
20
26
30
36
40
50
60
70
80
90
100
110
120
140
10
16
20
26
30
36
40
50
60
70
80
90
100
110
10
16
20
26
30
36
40
50
60
70
80
90
100
110

PN| Codice |

25 004H7555
25 004H7556
25 004H7557
25 004H7558
25 004H7559
25 004H7560
25 004H7561
25 004H7562
25 004H7563
25 004H7564
25 004H7565
25 004H7566
25 004H7567
25 004H7568
25 004H7569
25 004H7570
25 004H7540
25 004H7541
25 004H7542
25 004H7543
25 004H7544
25 004H7545
25 004H7546
25 004H7547
25 004H7548
25 004H7549
25 004H7550
25 004H7551
25 004H7552
25 004H7553
25 004H7525
25 004H7526
25 004H7527
25 004H7528
25 004H7529
25 004H7530
25 004H7531
25 004H7532
25 004H7533
25 004H7534
25 004H7535
25 004H7536
25 004H7537
25 004H7538

PL

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

31
31
31
31
31
31
31

31
31
31
31
31
31
31

31
31

31

‘e

¢


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-10%2C-25-bar/p/004H7555
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-16%2C-25-bar/p/004H7556
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-20%2C-25-bar/p/004H7557
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-26%2C-25-bar/p/004H7558
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/004H7559
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar/p/004H7560
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004H7561
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004H7562
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004H7563
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004H7564
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/004H7565
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-90%2C-25-bar/p/004H7566
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-100%2C-25-bar/p/004H7567
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-110%2C-25-bar/p/004H7568
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-120%2C-25-bar/p/004H7569
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-140%2C-25-bar/p/004H7570
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-10%2C-25-bar/p/004H7540
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-16%2C-25-bar/p/004H7541
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-20%2C-25-bar/p/004H7542
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-26%2C-25-bar/p/004H7543
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/004H7544
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar/p/004H7545
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004H7546
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004H7547
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004H7548
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004H7549
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/004H7550
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-90%2C-25-bar/p/004H7551
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-100%2C-25-bar/p/004H7552
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-110%2C-25-bar/p/004H7553
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-10%2C-25-bar/p/004H7525
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-16%2C-25-bar/p/004H7526
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-20%2C-25-bar/p/004H7527
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-26%2C-25-bar/p/004H7528
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/004H7529
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar/p/004H7530
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004H7531
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004H7532
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004H7533
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004H7534
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/004H7535
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-90%2C-25-bar/p/004H7536
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-100%2C-25-bar/p/004H7537
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB12L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-110%2C-25-bar/p/004H7538
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Scambiatori di calore a piastre saldobrasate

Tabelle di selezione rapida
Scambiatori Saldobrasati
XB12 - Accessori

.A ccessort Descrizione Range piastre | Codice | £
e isolamento E
v
H:10-52 s
0.68 Isolamento PU XB12 M:10-40 004H4210 31 £
<
L:10-36 A
H:60-100
0.82 Isolamento PU XB12 M:50-90 004H4211 31
1:80-100
Isolamento )
poliuretano H:110-140
1.04 Isolamento PU XB12 M:100-132 004H4212 31
1:40-70
M:140
1.25 Isolamento PU XB12 L110-120 004H4213 31
1.31 Isolamento PU XB12 L:132-140 004H4214 31
H: 10-40
0.38 Isolamento EPP XB12 M:10-40 004H4201 31
L:10-30
Isolamento H: 50-80
poliuretano 047 Isolamento EPP XB12 M: 50-72 004H4202 31
espanso L:36-60
H: 90-120
0.57 Isolamento EPP XB12 M: 80-120 004H4203 31
L:70-92
0.26 Filetatto nipple set G1A/G3/4A 004B2913 31
Codoli filettati WA Filetatto nipple set G 1 1/4" /G 1" 004H4205 31
358 Filetatto nipple set G 1 1/4" /G 11/2" 004H4206 31
29 Staffe di Montaggio XB12 G1 004B2919 31
1.9 Staffe di Montaggio XB12 G5/4 004H4200 31
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004H4210
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004H4211
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004H4212
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004H4213
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004H4214
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004H4201
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004H4202
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004H4203
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Codoli/p/004B2913
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Codoli/p/004H4205
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Codoli/p/004H4206
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Staffe-di-montaggio/Staffe-di-montaggio/p/004B2919
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Staffe-di-montaggio/Staffe-di-montaggio/p/004H4200
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Scambiatori di calore a piastre saldobrasate

Tabelle di selezione rapida

Scambiatori Saldobrasati

XB37

8.04

XB37H 866

Lunghe.zza 1022
Connessione

20 mm 11.78

13.34
14.89
16.45
18.01
19.57
2113
3.98
4.92
5.54
6.48
7.1
8.04

XB37M 8.66

Lunghe‘zza 1022
Connessione

20 mm 11.78

1333
14.89
16.45
18.01
19.57
212

2 - Scambio termico

Peso
Descrizione

XB37H-1 10 PN25 G 1 Ax20mm
XB37H-1 16 PN25 G 1 Ax20mm
XB37H-1 20 PN25 G 1 Ax20mm
XB37H-126 PN25 G 1 Ax20mm
XB37H-130 PN25 G 1 Ax20mm
XB37H-136 PN25 G 1 Ax20mm
XB37H-140 PN25 G 1 Ax20mm
XB37H-150 PN25 G 1 A x20mm
XB37H-160 PN25 G 1 A x20mm
XB37H-170 PN25 G 1 Ax20mm
XB37H-180 PN25G 1 Ax20mm
XB37H-190 PN25 G 1 Ax20mm
XB37H-1 100 PN25 G 1 A x20mm
XB37H-1 110 PN25 G 1 Ax20mm
XB37H-1 120 PN25 G 1 Ax20mm
XB37M-1 10 PN25 G T A x20mm
XB37M-1 16 PN25 G T A x20mm
XB37M-120 PN25 G T A x20mm
XB37M-126 PN25 G T A x20mm
XB37M-130PN25G 1 Ax20mm
XB37M-136 PN25 G 1 A x20mm
XB37M-140 PN25 G 1 A x20mm
XB37M-1 50 PN25 G 1 A x20mm
XB37M-160 PN25 G 1 A x20mm
XB37M-170 PN25 G 1 A x20mm
XB37M-180 PN25 G 1 Ax20mm
XB37M-190 PN25 G 1 A x20mm
XB37M-1 100 PN25 G 1 A x20mm
XB37M-1 110 PN25 G 1T Ax20mm
XB37M-1 120 PN25 G 1 A x20mm

N° di
Piastre

16
20
26
30
36
40
50
60
70
80
90
100
110
120
10
16
20
26
30
36
40
50
60
70
80
90
100
110
120

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

004H7300
004H7301
004H7302
004H7303
004H7304
004H7305
004H7306
004H7307
004H7308
004H7309
004H7310
004H7311
004H7312
004H7313
004H7314
004H7285
004H7286
004H7287
004H7288
004H7289
004H7290
004H7291
004H7292
004H7293
004H7294
004H7295
004H7296
004H7297
004H7298
004H7299

n-

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Dimensioni
mm525x 119

Interassi
mm 479 x 72

Diametro Connessioni

G1'A

Materiale Piastre

AlSI 316

Materiale Brasatura

Rame

Pressione
25 bar



https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-10%2C-25-bar/p/004H7300
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-16%2C-25-bar/p/004H7301
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-20%2C-25-bar/p/004H7302
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-26%2C-25-bar/p/004H7303
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/004H7304
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar/p/004H7305
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004H7306
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004H7307
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004H7308
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004H7309
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/004H7310
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-90%2C-25-bar/p/004H7311
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-100%2C-25-bar/p/004H7312
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-110%2C-25-bar/p/004H7313
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-120%2C-25-bar/p/004H7314
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-10%2C-25-bar/p/004H7285
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-16%2C-25-bar/p/004H7286
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-20%2C-25-bar/p/004H7287
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-26%2C-25-bar/p/004H7288
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/004H7289
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar/p/004H7290
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004H7291
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004H7292
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004H7293
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004H7294
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/004H7295
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-90%2C-25-bar/p/004H7296
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-100%2C-25-bar/p/004H7297
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-110%2C-25-bar/p/004H7298
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-120%2C-25-bar/p/004H7299
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f | o
398 XB37L-1 10 PN25 G 1 A x20mm 10 004H7270 g
492 XB37L-1 16 PN25 G 1 A x20mm 16 25 004H7271 31 §
554 XB37L-1 20 PN25 G 1 A x20mm 20 25 | 004H7272 | 31
648 XB37L-1 26 PN25 G 1 A x20mm 26 25  004H7273 31
7. XB37L-1 30 PN25 G 1 Ax20mm 30 25 | 004H7274 @ 31
804 XB37L-1 36 PN25 G 1 A x20mm 36 25  004H7275 31
XB37L 8.66 XB37L-1 40 PN25 G 1 Ax20mm 40 25 | 004H7276 = 31
c';‘::i::f::e 1022 XB37L-1 50 PN25 G 1 A x20mm 50 25 004H7277 31
20mm 11.78 XB37L-1 60 PN25 G 1 A x20mm 60 25 | 004H7278 | 31
13.33 XB37L-1 70 PN25 G 1 A x20mm 70 25  004H7279 31
14.89 XB37L-1 80 PN25 G 1 A x20mm 80 25 | 004H7280 | 31
1645 XB37L-1 90 PN25 G 1 A x20mm 90 25  004H7281 31
18.01 XB37L-1 100 PN25 G 1 A x20mm 100 | 25 | 004H7282 | 31
19.57 XB37L-1 110 PN25 G 1 A x20mm 110 25  004H7283 31
212 XB37L-1 120 PN25 G 1 A x20mm 120 | 25 | 004H7284 | 31

.A ceessori Peso Descrizione Range piastre Codice PL
eisolamento Kg

H: 10-30
1.12 Isolamento XB37 M: 10-26 004B1721 31
L:10-20

H:36-50
1.04 Isolamento XB37 M: 30-40 004B1722 31
L:26-36

H: 60-90
Isolamento 1.27 Isolamento XB37:L40-50M50-70H60-90 M: 50-70 004B1723 31
poliuretano L:40-50

H: 100-120
1.8 Isolamento XB37:L60-80M80-100H100-120 M: 80-100 004B1725 31
L: 60-80
M: 110-120

1.65 Isolamento XB37:L.90-100M110-120 1 90-100 004B1726 31

262 Isolamento XB37:L110-120 L:110-120 004B1727 31

Codoli filettati [NeW Filetatto nipple set G1A/G3/4A 004B2913 31
m 263 Staffe di Montaggio for XB 37 004B1728 31
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004B1721
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004B1722
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004B1723
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004B1725
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004B1726
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004B1727
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Codoli/p/004B2913
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Staffe-di-montaggio/Staffe-di-montaggio/p/004B1728
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-10%2C-25-bar/p/004H7270
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-16%2C-25-bar/p/004H7271
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-20%2C-25-bar/p/004H7272
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-26%2C-25-bar/p/004H7273
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/004H7274
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar/p/004H7275
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004H7276
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004H7277
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004H7278
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004H7279
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/004H7280
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-90%2C-25-bar/p/004H7281
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-100%2C-25-bar/p/004H7282
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-110%2C-25-bar/p/004H7283
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB37L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-120%2C-25-bar/p/004H7284
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Scambiatori di calore a piastre saldobrasate

Tabelle di selezione rapida
Scambiatori Saldobrasati

XB52

Peso
Kg
13.67

1533
16.32
17.96
18.79
216
2445
30
325

38
A
435
4625

4915

Accessori
e isolamento

Isolamento 238

2 - Scambio termico

Descrizione

XB52M-1-20
XB52M-1-26
XB52M1-30
XB52M1-36
XB52M-1-40
XB52M1-50
XB52M1-60
XB52M-1-70
XB52M-1-80
XB52M1-90
XB52M-1-100
XB52M1-110
XB52M1-120
XB52M-1-130
XB52M1-140

Descrizione

Isolamento PU XB51: 0 - 48

Isolamento PU XB51: 50 - 76

Isolamento PU XB51:78 - 110

Staffe di Montaggio for XB 51

Ne° di
Piastre

20
26
30
36
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

PN| Codice |

25 004H4520
25 004H4521
25 004H4522
25 004H4523
25 004H4524
25 004H4525
25 004H4526
25 004H4527
25 004H4528
25 004H4529
25 004H4530
25 004H4531
25 004H4532
25 004H4533
25 004H4534

Codice |
004B1924
004B1935
004B1950

004H4518

PL

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

31

31

Dimensioni
mm 466 x 256

Interassi

mm 379x 170
Diametro Connessioni
G2'A

Materiale Piastre

AlSI 316

Materiale Brasatura
Rame

Pressione
25 bar



https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-20%2C-25-bar/p/004H4520
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-26%2C-25-bar/p/004H4521
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/004H4522
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar/p/004H4523
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004H4524
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004H4525
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004H4526
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004H4527
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/004H4528
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-90%2C-25-bar/p/004H4529
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-100%2C-25-bar/p/004H4530
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-110%2C-25-bar/p/004H4531
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-120%2C-25-bar/p/004H4532
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-130%2C-25-bar/p/004H4533
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB52M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-140%2C-25-bar/p/004H4534
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004B1924
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004B1935
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/004B1950
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Staffe-di-montaggio/Staffe-di-montaggio/p/004H4518
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Scambiatori di calore a piastre saldobrasate

Tabelle di selezione rapida
Scambiatori Saldobrasati
XB59

Dimensioni

Peso .. . S
Kg | Descrizione | Piastre PN | Codice | PL mm 613 x 186 E
v
167 XB59M-130 PN25 G 2 A x52mm 30 25 | 004B1920 31 Interassi s
=
18.12 XB59M-1 36 PN25 G 2 A x52mm 36 25  004B1921 31 mm 519 x 92 £
wv
182 XB59M-1 40 PN25 G 2 A x52mm 40 25 | 004B1922 31 Diametro Connessioni
G2'A
2195 XB59M-1 50 PN25 G 2 A x52mm 50 25 004B1923 31
Materiale Piastre
24.52 XB59M-1 60 PN25 G 2 A x52mm 60 25 004B1932 31
AISI 316
27.18 XB59M-1 70 PN25 G 2 A x52mm 70 25 004B1933 31 Materiale Brasatura
29.8 XB59M-1 80 PN25 G 2 A x52mm 80 25 004B1934 31 Rame
3227 XB59M-1 90 PN25 G 2 A x52mm 90 25 004B1936 31 Pressione
3481 XB59M-1 100 PN25 G 2 A x52mm 100 25 004B1937 31 25 bar
50 XB59M-1 110 PN25 G 2 A x52mm 110 25 004B1938 31
524 XB59M-1 120 PN25 G 2 A x52mm 120 25 004B1939 31
56.6 XB59M-1 140 PN25 G 2 A x52mm 140 25 004B1940 31
636 XB59M-1 160 PN25 G 2 A x52mm 160 25 004B1941 31
69.9 XB59M-1 180 PN25 G 2 A x52mm 180 25 004B1942 31
77 XB59M-1 200 PN25 G 2 A x52mm 200 25 004B1943 31
Accessori an A
. Descrizione | Codice | PL
e isolamento
Isolamento XB59: M30-50 079G1671 31
Isolamento XB59: M51-100 079G1672 31
Isolamento
Isolamento XB59: M101-140 079G1673 31
Isolamento XB59: M141-200 079G1674 31

m . Staffe di Montaggio XB59 004B1245 31

2 - Scambio termico | 81


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB59M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/004B1920
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB59M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar/p/004B1921
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB59M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004B1922
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB59M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004B1923
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB59M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004B1932
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB59M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004B1933
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB59M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/004B1934
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB59M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-90%2C-25-bar/p/004B1936
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB59M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-100%2C-25-bar/p/004B1937
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB59M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-110%2C-25-bar/p/004B1938
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB59M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-120%2C-25-bar/p/004B1939
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB59M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-140%2C-25-bar/p/004B1940
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB59M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-160%2C-25-bar/p/004B1941
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB59M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-180%2C-25-bar/p/004B1942
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB59M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-200%2C-25-bar/p/004B1943
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/079G1671
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/079G1672
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/079G1673
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/079G1674
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Staffe-di-montaggio/Staffe-di-montaggio/p/004B1245

82

Scambiatori di calore a piastre saldobrasate

Tabelle di selezione rapida

Scambiatori Saldobrasati

SL140

SL140-TL

SL140-TM

2 - Scambio termico

Descrizione
Tec

SL140TL-1-20_2_25_5S1_4B2,5
SL140TL-1-30_2_25_S1_4B2,5
SL140TL-1-40_2_25_51_4B2,5
SL140TL-1-50_2_25_51_4B2,5
SL140TL-1-60_2_25_51_4B2,5
SL140TL-1-70_2_25_51_4B2,5
SL140TL-1-80_2_25_51_4B2,5
SL140TL-1-90_2_25_51_4B2,5
SL140TL-1-100_2_25_S1_4B2,5
SLT40TL-1-110_2_25_S1_4B2,5
SL140TL-1-120_2_25_S1_4B2,5
SL140TL-1-130_2_25_S1_4B2,5
SL140TL-1-140_2_25_S1_4B2,5
SL140TL-1-160_2_25_S1_4B2,5
SL140TL-1-180_2_25_51_4B2,5
SL140TL-1-200_2_25_S1_4B2,5
SL140TM-1-20_2_25_S1_4B2,5
SL140TM-1-30_2_25_S1_4B2,5
SL140TM-1-40_2_25_S1_4B2,5
SL140TM-1-50_2_25_S1_4B2,5
SL140TM-1-60_2_25_S1_4B2,5
SL140TM-1-70_2_25_S1_4B2,5
SL140TM-1-80_2_25_S1_4B2,5
SL140TM-1-90_2_25_S1_4B2,5
SL140TM-1-100_2_25_51_4B2,5
SL140TM-1-110_2_25_51_4B2,5
SL140TM-1-120_2_25_S1_4B2,5
SL140TM-1-130_2_25_5S1_4B2,5
SL140TM-1-140_2_25_S1_4B2,5
SL140TM-1-160_2_25_S1_4B2,5
SL140TM-1-180_2_25_51_4B2,5
SL140TM-1-200_2_25_S1_4B2,5

N° di
Piastre

30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
160
180
200
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
160
180
200

25

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

079U6131
079U6132
079U6133
079U6134
079U6135
079U6136
079U6137
079U6138
079U6139
079U6140
079U6141
079U6142
079U6143
079U6145
079U6147
079U6149
079U6152
079U6153
079U6154
079U6155
079U6156
079U6157
079U6158
079U6159
079U6160
079U6161

079U6162
079U6163
079U6164
079U6166
079U6168
079U6170

31

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Dimensioni
mm 607 x 237

Interassi
mm 520 x 150

Diametro Connessioni
G2W'A

Materiale Piastre

AISI 316

Materiale Brasatura
Rame

Pressione Piastre
25 bar



https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TL-1%2C-N-piastre%3A-20%2C-25-bar/p/079U6131
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TL-1%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/079U6132
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TL-1%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/079U6133
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TL-1%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/079U6134
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TL-1%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/079U6135
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TL-1%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/079U6136
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TL-1%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/079U6137
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TL-1%2C-N-piastre%3A-90%2C-25-bar/p/079U6138
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TL-1%2C-N-piastre%3A-100%2C-25-bar/p/079U6139
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TL-1%2C-N-piastre%3A-110%2C-25-bar/p/079U6140
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TL-1%2C-N-piastre%3A-120%2C-25-bar/p/079U6141
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TL-1%2C-N-piastre%3A-130%2C-25-bar/p/079U6142
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TL-1%2C-N-piastre%3A-140%2C-25-bar/p/079U6143
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TL-1%2C-N-piastre%3A-160%2C-25-bar/p/079U6145
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TL-1%2C-N-piastre%3A-180%2C-25-bar/p/079U6147
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TL-1%2C-N-piastre%3A-200%2C-25-bar/p/079U6149
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TM-1%2C-N-piastre%3A-20%2C-25-bar/p/079U6152
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TM-1%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/079U6153
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-SL140TM-1%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/079U6154
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TM-1%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/079U6155
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TM-1%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/079U6156
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TM-1%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/079U6157
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TM-1%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/079U6158
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TM-1%2C-N-piastre%3A-90%2C-25-bar/p/079U6159
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TM-1%2C-N-piastre%3A-100%2C-25-bar/p/079U6160
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TM-1%2C-N-piastre%3A-110%2C-25-bar/p/079U6161
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TM-1%2C-N-piastre%3A-120%2C-25-bar/p/079U6162
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TM-1%2C-N-piastre%3A-130%2C-25-bar/p/079U6163
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TM-1%2C-N-piastre%3A-140%2C-25-bar/p/079U6164
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TM-1%2C-N-piastre%3A-160%2C-25-bar/p/079U6166
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TM-1%2C-N-piastre%3A-180%2C-25-bar/p/079U6168
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TM-1%2C-N-piastre%3A-200%2C-25-bar/p/079U6170

ENGINEERING M
TOMORROW

B e o
SL140TK-1-20_2_25_S1_4B2,5 20 079U6173 g
SL140TK-1-30_2_25_S1_4B2,5 30 25 079U6174 31 E;
SL140TK-1-40_2_25_S1_4B2,5 40 25 079U6175 31
SL140TK-1-50_2_25_S1_4B2,5 50 25 079U6176 31
SL140TK-1-60_2_25_S1_4B2,5 60 25 079U6177 31
SL140TK-1-70_2_25_S1_4B2,5 70 25 079U6178 31
SL140TK-1-80_2_25_S1_4B2,5 80 25 079U6179 31
SL140TK-1-90_2_25_S1_4B2,5 90 25 079U6180 31
SL140-TK
SL140TK-1-100_2_25_S1_4B2,5 100 25 079U6181 31
SL140TK-1-110_2_25_S1_4B2,5 110 25 079U6182 31
SL140TK-1-120_2_25_S1_4B2,5 120 25 079U6183 31
SL140TK-1-130_2_25_S1_4B2,5 130 25 079U6184 31
SL140TK-1-140_2_25_S1_4B2,5 140 25 079U6185 31
SL140TK-1-160_2_25_S1_4B2,5 160 25 079U6187 31
SL140TK-1-180_2_25_S1_4B2,5 180 25 079U6189 31
SL140TK-1-200_2_25_S1_4B2,5 200 25 079U6191 31

Accessori
A Descrizione Range piastre Codice
eisolamento

Isolamento SL140, Risc (Lana Minerale) 40 PLATE 20-40 079U0138
Isolamento SL140, Risc (Lana Minerale) 80 PLATE 50-80 079U0146 31
isolamento Isolamento SL140, Risc (Lana Minerale) 120 PLATE 90-120 079U0153 31
lana minerale
Isolamento SL140, Risc (Lana Minerale) 160 PLATE 130-160 079U0157 31
Isolamento SL140, Risc (Lana Minerale) 200 PLATE 180-200 079U0161 31
Isolamento SL140 PN25, Raffresc (poliuretano) 40 PLATES 20-40 079U0898 31
Isolamento SL140 PN25, Raffresc (poliuretano) 80 PLATES 50-80 079U0902 31
isolamento Isolamento SL140 PN25, Raffresc (poliuretano) 120PLATES 90-120 079U0905 31
poliuretano
Isolamento SL140 PN25, Raffresc (poliuretano) 150PLATES 130-140 079U0916 31
Isolamento SL140 PN25, Raffresc (poliuretano) 200PLATES 160-200 079U0908 31

2 - Scambio termico | 83


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-SL140TK-1%2C-N-piastre%3A-20%2C-25-bar/p/079U6173
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-SL140TK-1%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/079U6174
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-SL140TK-1%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/079U6175
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-SL140TK-1%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/079U6176
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TK-1%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/079U6177
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TK-1%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/079U6178
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TK-1%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/079U6179
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TK-1%2C-N-piastre%3A-90%2C-25-bar/p/079U6180
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TK-1%2C-N-piastre%3A-100%2C-25-bar/p/079U6181
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TK-1%2C-N-piastre%3A-110%2C-25-bar/p/079U6182
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TK-1%2C-N-piastre%3A-120%2C-25-bar/p/079U6183
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TK-1%2C-N-piastre%3A-130%2C-25-bar/p/079U6184
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TK-1%2C-N-piastre%3A-140%2C-25-bar/p/079U6185
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TK-1%2C-N-piastre%3A-160%2C-25-bar/p/079U6187
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TK-1%2C-N-piastre%3A-180%2C-25-bar/p/079U6189
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Scambiatori-saldobrasati/Scambiatore-di-calore-a-piastre-saldobrasato%2C-SL140TK-1%2C-N-piastre%3A-200%2C-25-bar/p/079U6191
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Scambiatori di calore a piastre saldobrasate

Tabelle di selezione rapida
Scambiatori Saldobrasati
XB61

Peso Ne di 1 Dimensioni
Descrizione Piastre Codice mm 525 x 243

18.14 XB 61H-130 PN25 G 2 Ax52 mm SB 30 004B1925 Interassi
1989 XB 61H-136 PN25 G 2 A x52 mm SB 36 25 004B1926 31 mm 456 x 174
2105 XB 6TH-140 PN25 G 2 Ax52 mm SB 40 25 | 004B1927 31 Dia”metro Connessioni
2387 XB 61H-1 50 PN25 G 2 Ax52 mm SB 50 25  004B1928 31 G2A ) ]
332 XB 61H-1 60 PN25 G 2 Ax52 mm SB 60 25 | 004B1929 31 Materiale Piastre
AISI 316
2969 XB 61H-1 70 PN25 G 2 Ax52 mm SB 70 25 004B1930 31 Materiale Brasatura
392 XB 61H-180 PN25 G 2 Ax52 mm SB 80 25 | 004B1931 31 Rame
36 XB 61H-1 90 PN25 G 2 A x52 mm SB 90 25 004B3452 31 Pressione Piastre
39 XB 61H-1 100 PN25 G 2 Ax52 mm SB 100 25 | 004B3453 31 25 bar
42 XB61H-1 110 PN25 G 2 Ax52 mm SB 110 25  004B3454 31
45 XB61H-1 120 PN25 G 2 Ax52 mm SB 120 25 | 004B3455 31
51 XB 61H-1 140 PN25 G 2 Ax52 mm SB 140 25  004B3456 31
57 XB61H-1 160 PN25 G 2 Ax52 mm SB 160 25 | 004B3457 31
63 XB 61H-1 180 PN25 G 2 Ax52 mm SB 180 25  004B3458 31
69 XB 61H-1 200 PN25 G 2 Ax52 mm SB 200 25 | 004B3459 31
17.98 XB 61M-130 PN25 G 2 A x52 mm SB 30 25  004B1913 31
16 XB61M-136 PN25 G 2 A x52 mm SB 36 25 | 004B1914 31
2092 XB 61M-140 PN25 G 2 A x52 mm SB 40 25  004B1915 31
2393 XB61M-150 PN25 G 2 A x52 mm SB 50 25 | 004B1916 31
334 XB61M-160 PN25 G 2 A x52 mm SB 60 25  004B1917 31
29.84 XB61M-170 PN25 G 2 A x52 mm SB 70 25 | 004B1918 31
388 XB61M-180 PN25 G 2 A x52 mm SB 80 25  004B1919 31
36 XB61M-190 PN25 G 2 A x52 mm SB % 25 | 004B3444 31
39 XB61M-1 100 PN25 G 2 A x52 mm SB 100 25  004B3445 31
36 XB61M-1 110 PN25 G 2 A x52 mm SB 110 25 | 004B3446 31
36 XB61M-1120 PN25 G 2 A x52 mm SB 120 25  004B3447 31
51 XB61M-1 140 PN25 G 2 A x52 mm SB 140 25 | 004B3448 31
36 XB61M-1 160 PN25 G 2 A x52 mm SB 160 25  004B3449 31
63 XB61M-1180 PN25 G 2 Ax52 mm SB 180 25 | 004B3450 31
36 XB 61M-1 200 PN25 G 2 A x52 mm SB 200 25  004B3451 31

2 - Scambio termico


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-XB61H-1%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/004B1925
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-XB61H-1%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar/p/004B1926
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-XB61H-1%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004B1927
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-XB61H-1%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004B1928
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-XB61H-1%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004B1929
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-XB61H-1%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004B1930
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-XB61H-1%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/004B1931
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-XB61H-1%2C-N-piastre%3A-90%2C-25-bar/p/004B3452
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-XB61H-1%2C-N-piastre%3A-100%2C-25-bar/p/004B3453
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-XB61H-1%2C-N-piastre%3A-110%2C-25-bar/p/004B3454
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-XB61H-1%2C-N-piastre%3A-120%2C-25-bar/p/004B3455
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-XB61H-1%2C-N-piastre%3A-140%2C-25-bar/p/004B3456
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-XB61H-1%2C-N-piastre%3A-160%2C-25-bar/p/004B3457
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-XB61H-1%2C-N-piastre%3A-180%2C-25-bar/p/004B3458
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatore-di-calore-a-micropiastre%2C-XB61H-1%2C-N-piastre%3A-200%2C-25-bar/p/004B3459
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/004B1913
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar/p/004B1914
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004B1915
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004B1916
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004B1917
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004B1918
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/004B1919
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-90%2C-25-bar/p/004B3444
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-100%2C-25-bar/p/004B3445
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-110%2C-25-bar/p/004B3446
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-120%2C-25-bar/p/004B3447
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-140%2C-25-bar/p/004B3448
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-160%2C-25-bar/p/004B3449
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-180%2C-25-bar/p/004B3450
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61M-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-200%2C-25-bar/p/004B3451

ENGINEERING M
TOMORROW

PEZO | Descrizione PN | Codice | PL g
17.98 XB 61L-1 30 PN25 G 2 A x52 mm SB 30 25 004B1906 31 g
16 XB 61L-1 36 PN25 G 2 Ax52 mm SB 36 25 004B1907 31 §
2092 XB61L-1 40 PN25 G 2 Ax52 mm SB 40 25 004B1908 31
2393 XB 61L-1 50 PN25 G 2 Ax52 mm SB 50 25 004B1909 31
334 XB 61L-1 60 PN25 G 2 Ax52 mm SB 60 25 004B1910 31
29.84 XB61L-1 70 PN25 G 2 A x52 mm SB 70 25 004B1911 31
388 XB 61L-1 80 PN25 G 2 Ax52 mm SB 80 25 004B1912 31
36 XB61L-1 90 PN25 G 2 A x52 mm SB 90 25 004B3436 31
39 XB 61L-1 100 PN25 G 2 A x52 mm SB 100 25 004B3437 31
36 XB61L-1 110 PN25 G 2 A X52 mm SB 110 25 004B3438 31
36 XB61L-1 120 PN25 G 2 A x52 mm SB 120 25 004B3439 31
51 XB61L-1 140 PN25 G 2 A X52 mm SB 140 25 004B3440 31
36 XB61L-1 160 PN25 G 2 A x52 mm SB 160 25 004B3441 31
63 XB61L-1 180 PN25 G 2 Ax52 mm SB 180 25 004B3442 31
36 XB 61L-1 200 PN25 G 2 Ax52 mm SB 200 25 004B3443 31

Accessori
lamento

Descrizione Range piastre | Codice |

H: 0-90
2.89 XB61: H30-90, M30-70, L30-50 M:0-70 079G1608 31
L:0-50

H: 100-160
3.58 XB61: H91-160, M71-120, L51-100 M: 80-120 079G1609 31

Isolamento L: 60-100

H: 170-200
459 XB61: H161-200, M121-180, L101-140 M: 130-180 079G1610 31
L: 110-140
; M: 190-200
7.2 XB61: H-, M181-200, L141-200 L 150900 079G1611 31
H: 0-90
29 Staffe XB515B; XB60 SB XB61 short M: 0-70 004B1788 31
L: 0-60

H: 100-180
313 Staffe XB515B; XB60 SB XB61 medium M: 80-160 004B1789 31
L:70-120

H:190-200
35 Staffe XB515B; XB60 SB XB61 long M: 170-200 004B1790 31
L: 130-200
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-30%2C-25-bar/p/004B1906
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-36%2C-25-bar/p/004B1907
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004B1908
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004B1909
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004B1910
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004B1911
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/004B1912
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-90%2C-25-bar/p/004B3436
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-100%2C-25-bar/p/004B3437
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-110%2C-25-bar/p/004B3438
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-120%2C-25-bar/p/004B3439
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-140%2C-25-bar/p/004B3440
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-160%2C-25-bar/p/004B3441
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-180%2C-25-bar/p/004B3442
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB61L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-200%2C-25-bar/p/004B3443
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/079G1608
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/079G1609
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/079G1610
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/079G1611
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Staffe-di-montaggio/Staffe-di-montaggio/p/004B1788
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Staffe-di-montaggio/Staffe-di-montaggio/p/004B1789
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Staffe-di-montaggio/Staffe-di-montaggio/p/004B1790
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Scambiatori di calore a piastre saldobrasate

Tabelle di selezione rapida

Scambiatori Saldobrasati

XB66

Peso
Kg

45.05
49.35
53.65
57.95
62.25
66.55
70.85
90.25
7945
88.05
96.65
105.25
134
45.05
49.35
53.65
57.95
62.25
66.55
70.85
90.25
7945
88.05
96.65

Accessori
e isolamento

Isolamento 849

20

344

Controflange
per XB66

345

29

35

2 - Scambio termico

Descrizione

XB 66H-1-40_2_25_ASB_2DN65cf
XB 66H-1-50_2_25_ASB_2DN65cf
XB 66H-1-60_2_25_ASB_2DN65cf
XB 66H-1-70_2_25_ASB_2DN65cf
XB 66H-1-80_2_25_ASB_2DN65cf
XB 66H-1-90_2_25_ASB_2DN65cf
XB 66H-1-100_2_25_ASB_2DN65cf
XB 66H-1-110_2_25_ASB_2DN65cf
XB 66H-1-120_2_25_ASB_2DN65cf
XB 66H-1-140_2_25_ASB_2DN65cf
XB 66H-1-160_2_25_ASB_2DN65cf
XB 66H-1-180_2_25_ASB_2DN65cf
XB 66H-1-200_2_25_ASB_2DN65cf
XB66L-1-40_2_16_ASB_2DN65cf
XB66L-1-50_2_16_ASB_2DN65cf
XB66L-1-60_2_16_ASB_2DN65cf
XB66L-1-70_2_16_ASB_2DN65cf
XB66L-1-80_2_16_ASB_2DN65cf
XB66L-1-90_2_16_ASB_2DN65cf
XB66L-1-100_2_16_ASB_2DN65cf
XB66L-1-110_2_16_ASB_2DN65cf
XB66L-1-120_2_16_ASB_2DN65cf
XB66L-1-140_2_16_ASB_2DN65cf
XB66L-1-160_2_16_ASB_2DN65cf

Isolamento XB66: H40-90; M40-70; L 40-60

Isolamento XB66: H92-200; M72-140; L62-110

Isolamento XB66: M142-200; L112-160

Set di 4 flange DN65, 2 Inox 2 Acciaio

Set di 4 flange DN65, 4 Acciaio

Staffe XB51SB; XB60 SB XB61 short

Staffe XB515B; XB60 SB XB61 medium

Staffe XB515B; XB60 SB XB61 long

N° di
Piastre

40
50
60
70
80
90
100
110
120
140
160
180

40
50
60
70
80
90

100

110

120

140

160

PN

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

| Codice

004B1987
004B1988
004B1989
004B1990
004B1991
004B1992
004B1993
004B1994
004B1995
004B1996
004B1997
004B1998
004B1999
004B1961
004B1962
004B1963
004B1964
004B1965
004B1966
004B1967
004B1968
004B1969
004B1970
004B1971

| PL
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

H; 0-90
L:0-60

H; 100-200
L:70-110

L:120-160

H; 0-90
L:0-60

H; 100-200
L:70-110

L: 120-160

Dimensioni
mm 706 x 296
Interassi

mm 583 x 180

Diametro Connessioni
DN 65 Flangiate

Materiale Piastre
AlSI 316

Materiale Brasatura
Rame

Pressione Piastre
H 25 bar /L 16 bar

S plaStre -

079G1612

079G1613 31
079G1614 31
004B3545 31
004B3546 31
004B1788 31
004B1789 31
004B1790 31


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-25-bar/p/004B1987
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/004B1988
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/004B1989
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/004B1990
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/004B1991
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-90%2C-25-bar/p/004B1992
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-100%2C-25-bar/p/004B1993
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-110%2C-25-bar/p/004B1994
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-120%2C-25-bar/p/004B1995
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-140%2C-25-bar/p/004B1996
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-160%2C-25-bar/p/004B1997
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-180%2C-25-bar/p/004B1998
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-200%2C-25-bar/p/004B1999
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-40%2C-16-bar/p/004B1961
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-16-bar/p/004B1962
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-16-bar/p/004B1963
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-16-bar/p/004B1964
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-80%2C-16-bar/p/004B1965
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-90%2C-16-bar/p/004B1966
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-100%2C-16-bar/p/004B1967
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-110%2C-16-bar/p/004B1968
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-120%2C-16-bar/p/004B1969
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-140%2C-16-bar/p/004B1970
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB66L-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-160%2C-16-bar/p/004B1971
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/079G1612
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/079G1613
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Isolamento/Set-coibentazione/p/079G1614
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Codoli/p/004B3545
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Codoli/p/004B3546
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Staffe-di-montaggio/Staffe-di-montaggio/p/004B1788
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Staffe-di-montaggio/Staffe-di-montaggio/p/004B1789
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Staffe-di-montaggio/Staffe-di-montaggio/p/004B1790
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Scambiatori di calore a piastre saldobrasate

Tabelle di selezione rapida
Scambiatori Saldobrasati
XB71

Dimensioni

Peso .. Ne di . S
Kg | Descrizione Piastre PN | Codice | PL mm 990 x 365 E
v
145 XB71H-1-50 PN25 DN100 50 25 | 079G1005 31 Interassi 2
166 XB71H-1-60 PN25 DN100 60 25 079G1006 31 mm 861 x 214 £
wv
187 XB71H-1-70 PN25 DN100 70 25 | 079G1007 31 Diametro Connessioni
DN 65/ DN 100 Flangiate
208 XB71H-1-80 PN25 DN100 80 25  079G1008 31
Materiale Piastre
229 XB71H-1-90 PN25 DN100 9 25 | 079G1009 31
AlSI 316
250 XB71H-1-100 PN25 DN100 100 25 079G1010 31 Materiale Brasatura
271 XB71H-1-110 PN25 DN100 110 25 | 079G1011 31 Rame
292 XB71H-1-120 PN25 DN100 120 25 079G1012 31 Pressione Piastre
334 XB71H-1-140 PN25 DN100 140 25 | 079G1013 31 25/16 bar
376 XB71H-1-160 PN25 DN100 160 25  079G1014 31
418 XB71H-1-180 PN25 DN100 180 25 | 079G1015 31
460 XB71H-1-200 PN25 DN100 200 25  079G1016 31
502 XB71H-1-220 PN25 DN100 220 25 | 079G1017 31
544 XB71H-1-240 PN25 DN100 240 25  079G1018 31
586 XB71H-1-260 PN25 DN100 260 25 | 079G1019 31
628 XB71H-1-280 PN25 DN100 280 25  079G1020 31

Accessori
q Descrizione Range piastre Codice
eisolamento

Isolamento XB71-1:50 ->80 50-80 079G1093
Isolamento XB71-1:90 -> 120 90-120 079G1094 31
Isolamento Isolamento XB71-1:140 -> 160 140-160 079G1095 31
Isolamento XB71-1:180 ->220 180-220 079G1096 31
Isolamento XB71-1:240 -> 280 240-280 079G1097 31

Controflange Set di controflange DN100 (2 pz) 50-280 079G1070 31

2 - Scambio termico | 87


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB71H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-50%2C-25-bar/p/079G1005
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB71H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-60%2C-25-bar/p/079G1006
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB71H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-70%2C-25-bar/p/079G1007
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB71H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-80%2C-25-bar/p/079G1008
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB71H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-90%2C-25-bar/p/079G1009
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB71H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-100%2C-25-bar/p/079G1010
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB71H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-110%2C-25-bar/p/079G1011
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB71H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-120%2C-25-bar/p/079G1012
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB71H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-140%2C-25-bar/p/079G1013
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB71H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-160%2C-25-bar/p/079G1014
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB71H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-180%2C-25-bar/p/079G1015
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB71H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-200%2C-25-bar/p/079G1016
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB71H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-220%2C-25-bar/p/079G1017
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB71H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-240%2C-25-bar/p/079G1018
0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Plate-heat-exchangers/Micro-plate-heat-exchanges/Scambiatori-di-calore%2C-XB71H-1%2C-Rame%2C-N-piastre%3A-280%2C-25-bar/p/079G1020
0
0
0
0
0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Scambiatori-di-calore/Accessori/Codoli/p/079G1070
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Riscaldamento radiante idronico

Riscaldamento

radiante idronico
Controllo e bilanciamento

AN

Tele Pompa
riscaldamento Solare di calore

Collettore

La programmazione
per risparmiare energia

Il termostato programmabile Danfoss
lcon™ permette di cambiare la
temperatura ambiente nel corso della
giornata.

La funzione di apprendimento adattivo
accende il riscaldamento in un

preciso momento per raggiungere la
temperatura desiderata al momento
desiderato.

Ogni grado di temperatura in meno
garantisce un risparmio di energia
del 5%.

Tenete in mente che cambiare la
temperatura in una stanza con un
sistema di riscaldamento idronico
standard potrebbe richiedere alcune ore.

3 - Riscaldamento radiante idronico
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Riscaldamento
centralizzato

Biomassa

Programmazioni
predefinite

Il termostato programmabile Danfoss
lcon™ include sette programmazioni
pre definite possono essere selezionate
dallo schermo.

Cio elimina il settaggio delle
programmazioni, migliora il comfort e
contribuisce al risparmio di energia.

La programmazione scelta puo essere
sovrascritta in ogni momento.

Riscaldamento
a pavimento

17°C




Bilanciamento automatico per
comfort e risparmio energetico

Percheé bilanciare?

L'acqua sceglie il percorso pit semplice
con la minore resistenza.

Nei sistemi di riscaldamento a pavimento,
la conseguenza e una distribuzione del
calore non uniforme, dove il circuito piu
corto avra la maggiore quantita d'acqua,
risultando in un riscaldamento piu veloce
della stanza piu piccola al costo della
stanza piu grande.

Come funziona il bilanciamento
automatico

Danfoss Icon™ conosce la lunghezza
approssimativa di ogni circuito basandosi
sulla capacita di raggiungere il set point
di ogni stanza.

Il sitema riduce il tempo di ON per i tubi
pil corti e da priorita ai tubi piu lunghi.

Sistema senza bilanciamento automatico
quando la richiesta di calore aumenta
improvvisamente.

25| IN

LS UNSN

Tubo Tubo Tubo
corto medio lungo
AN

O Periodo ON

Temperatura di mandata basata sulla richiesta
per un comfort migliore e una semplice installazione

Perché la regolazione climatica
non é sempre ottimale

La temperatura di mandata e spesso
controllata tramite regolazione climatica.

Essa richiede la connessione a una sonda
di temperatura esterna e il settaggio delle
curve di funzionamento.

Inoltre, la temperatura esterna non
riflette necessariamente la reale necessita
di calore della casa.

Come funziona la temperatura
di mandata basata sulla domanda

Danfoss lcon™ misura la reale
temperatura in ogni stanza.

Basandosi su questa informazione, un
attuatore sul circuito di miscelazione
adattera continuamente la temperatura
di mandata alla reale richiesta di calore.

Il comfort migliorera e la temperatura
di ritorno diminuira per una migliore
efficienza energetica.

Periodo OFF

ENGINEERING
TOMORROW

Sistema con bilanciamento automatico
quando la richiesta di calore aumenta
improvvisamente.

Vi s| SN

S UNSN

Tubo Tubo Tubo
corto medio lungo
\ D ;D @
v

Periodo OFF forzato
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Riscaldamento radiante idronico

Nuovo sistema

lcon2™

Danfoss lcon2™

Danfoss Icon2™
Sensore Digitale
o o
~ ~
g g
e 5 e 5
v v

Danfoss Icon2™
amuro

y: i
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Quick &
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Danfoss lcon2™
sa incasso

Main Controller in versione Basic o Advanced
in base alla complessita del Sistema

k ’k .

Danfoss lcon2™
Digitale con infrarossi

Massima precisione
nel controllo della temperatura
grazie alla rilevazione della
temperatura del pavimento
da parte del raggio a infrarossi

72 zigbee

Controllo via app
Danfoss Ally™

Configurazione e avviamento completamente digitali
tramite I'app Danfoss Commissioning lcon2™

92 | 3 - Riscaldamento radiante idronico




Caratteristiche

Facilita di installazione

Compatibile con termostati Wireless e cablati

Controllo della temperatura radiante

Controllo di pili corpi scaldanti

Compatibilita Zigbee con Danfoss Ally™ e sistemi di terze parti
Configurazione e messa in servizio via app Danfoss lcon2™
Handover report via commissioning app

Possibilita di collegare pit Main Controller

Bilanciamento automatico dei circuiti

Controllo manuale

Applicazioni avanzate

Controllo della temperatura di mandata

Icon2™ MC Basic

ENGINEERING
TOMORROW

Icon2™ MC Advanced

|(C§

Installazione
in 9 minuti

3 - Riscaldamento radiante idronico
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Riscaldamento radiante idronico

Riscaldamento

radiante idronico
Danfoss lcon2™

Descrizione

Danfoss lcon2™ offre un controllo preciso
ed efficiente del riscaldamento radiante
idronico, in ottica di smart-home.

A prova di smart-home

Danfoss lcon2™ si integra perfettamente
con le soluzioni Danfoss Ally™ e puo
essere controllato dall'app Danfoss Ally,
per consentire il controllo da remoto

e beneficiare di un vero sistema di
riscaldamento intelligente.

Basata sul protocollo Zigbee 3.0, la
soluzione Danfoss Icon2TM parla lo stesso
linguaggio wireless di innumerevoli altri
dispositivi per la domotica.

Siintegra con eleganza nei tuoi ambienti

- Il termostato ambiente Danfoss lcon2™ si
integra perfettamente a qualsiasi interno,
grazie ad un raffinato design minimale.

- E compatibile con le placche interrutori
di dimensioni ridotte di 88 x 88 mm per
una straordinaria profondita di soli 13 mm.

- Quando non viene utilizzato, il
termostato ambiente si spegne e diventa
praticamente invisibile. Toccando lo
schermo, il display si accende.

3 - Riscaldamento radiante idronico

Termostati ambiente Danfoss Icon™ fissaggio incasso

Modello

Digitale

Termostati ambiente Danfoss Icon™ fissaggio muro

Modello
Digitale
Sensore (no display)
Digitale

Digitale con infrarossi

Descrizione

Cablato

Descrizione

Cablato

Wireless

Wireless

Wireless

2 Download on the

o App Store

GETITON
}‘ Google Play

@ zigbee
‘ Codice ‘ PL
088U2125 34
‘ Codice ‘ PL
088U2128 34
088U2120 34
088U2121 34
088U2122 34


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon2%2C-Termostato-ambiente%2C-24-0-V/p/088U2125
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon2%2C-Termostato-ambiente%2C-24-0-V/p/088U2128
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon2%2C-Sensore%2C-Allegabile/p/088U2120
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon2%2C-Termostato-ambiente%2C-Allegabile/p/088U2121
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon2%2C-Allegabile/p/088U2122
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Riscaldamento
radiante idronico
Main Controller

NOVITA
2023

A prova di smart-home

Consente il bilanciamento automatico
dei circuiti, con rele attivazione pompa,
rele caldaia, test di messa in servizio.

Disponibile in due versioni:
Basic o Advanced in base alla complessita
del sistema .

Danfoss Ally™ Gateway

)
S
o=
=3
e
-]
E.—
]
-
c.e
2T
=

Per collergare il Main Controller al
router e stabilire la connessione remota
mediante Danfoss Ally™ App.

Main Controller 24V

Danfoss ICON2 MC Basic 088U2100 34

Danfoss ICON2 MC Advanced 088U2110 34

Accessori

AllyTM Gateway Collegamento MC ICON2 al router per controllo tramite AllyTM App 014G2400
Ripetitore Zigbee Ripetitore del segnale Wireless 088U1131 34
Antenna esterna Permette la comunicazione radio se il MC & installato in cassette metalliche 088U2141 34
Modulo 24V Per utilizzo di attuatori TWA a 24V anziche 230V 088U2140 34
Sensore di t‘emperatura cambio Permette lo scambio automatico estate/invero e per il controllo della temperatura di mandata 087B1165 08

estate/inferno ESM-11

Sensore di umidita Previene la condensa negli impianti di riscaldamento. Montato sul collettore. 088U0251 34
Sensore a pavimento Misura temperatura del pavimento per termostato 24V 088U1110 34

Antenna
esterna

Ripetitore
Zigbee

Modulo
24V per cambio estate/
inverno, ESM-11

Sensore
di umidita

Sensore di temperatura

Danfoss lcon™
sensore pavimento
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon2%2C-Master-Controller%2C-230-0-V%2C-Numero-di-canali%3A-15/p/088U2100
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon2%2C-Master-Controller%2C-230-0-V%2C-Numero-di-canali%3A-15/p/088U2110
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Smart-heating/Danfoss-Ally-%E2%80%93-smart-heating/Gateway/Danfoss-Ally%E2%84%A2-Gateway%2C-Zigbee/p/014G2400
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Modulo-Ripetitore%2C-230-0-V%2C-Numero-di-canali%3A-0%2C-Plug-in/p/088U1131
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon2/p/088U2141
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon2/p/088U2140
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Sonde-di-temperatura/ESM-11%2C-Pt-1000/p/087B1165
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Sensore-di-rugiada%2C-24-0-V%2C-Tensione-di-uscita-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-Numero-di-canali%3A-0%2C-Alimentazione/p/088U0251
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Sensore%2C-24-0-V---230-0-V%2C-Numero-di-canali%3A-0%2C-Pavimento/p/088U1110
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Riscaldamento
radiante idronico
Danfoss lcon™

Si integra con eleganza nei tuoi ambienti

- Il termostato ambiente Danfoss Icon™ si
integra perfettamente a qualsiasi interno,

grazie ad un raffinato design minimale. ) \
- E compatibile con le placche interrutori ,.\
di dimensioni ridotte di 88 x 88 mm per
una straordinaria profondita di soli 13 mm. J (15 e
. " . l
- Quando non viene utilizzato, il o
termostato ambiente si spegne e diventa v
praticamente invisibile. Toccando lo
schermo, il display si accende. —
Danfoss lcon™ Danfoss Icon™ Danfoss lcon™
Digitale Programmabile Manuale
Incasso 7 A muro
Termostati ambiente Danfoss Icon™ fissaggio incasso Termostati ambiente Danfoss Icon™ fissaggio muro
Modello ‘ Descrizione ‘ Codice ‘ PL Modello ‘ Descrizione ‘ Codice ‘ PL
Digitale Cablato 088U1050 34 Digitale Collegamento 088U1055 34
Manuale Cablato 088U1080 34
Digitale Wireless 088U1081 34
Digitale con infrarossi Wireless 088U1082 34
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Termostato-ambiente%2C-24-0-V%2C-Tensione-di-uscita-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Numero-di-canali%3A-0%2C-A-incasso/p/088U1050
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Termostato-ambiente%2C-24-0-V%2C-Numero-di-canali%3A-0%2C-A-muro/p/088U1055
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Termostato-ambiente-Wireless-Dial%2C-0-0-V%2C-Numero-di-canali%3A-0%2C-A-muro/p/088U1080
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Termostato-ambiente-Wireless-Display%2C-1-5-V---1-5-V%2C-Numero-di-canali%3A-0%2C-A-muro/p/088U1081
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Termostato-ambiente-Wireless-Infrarossi%2C-1-5-V---1-5-V%2C-Numero-di-canali%3A-0%2C-A-muro/p/088U1082

ENGINEERING
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Riscaldamento radiante idronico

Riscaldamento
radiante idronico
Master Controller 24V

Descrizione
- Consente il bilanciamento automatico 5
dei circuiti, con rele attivazione pompa ' v SR ; e
. S : : AR /(2 [0] (] (8] o} [a] [of @) [ =. «
relé caldaia, test di messa in servizio, [ - @
PWM per un controllo accurato, g%ﬁ% '
apprendimento adattivo. 2

LT

AL IR YT

« Grazie alle utili opzioni di controllo - 3

si integra con altri sistemi di i Stile . o 2 .
. n = LT ot J
riscaldamento avanzato. e =y 2%
8]
- Funziona a 24V e/o termostati ambiente Eg
wireless. e
28
+ Disponibile con 10 e 15 usqte e pud Master Controller 24 V
essere esteso con un massimo di tre
master in un sistema (tot. max 45 zone). Modello ‘ Dectrizions ‘ Codice ‘ PL

* Integrabile con Danfoss Ally™ tramite Modulo M C ller 24V 10 canali, abbinabile a modulo radio per
modulo Zigbee odulo Master Controller gestione wireless

088U1141 34
15 canali, abbinabile a modulo radio per

Modulo Master Controller 24V ) )
gestione wireless

088U1142 34

LY

Dol Modulo di Espansione ] Modulo Icon App Modulo radio Modulo Zigbee

6~ Con dieci programmi Per stabilire una Per stabilire la Per stabilire una

R predefiniti per gestire connessione Wi-Fial connessione wireless dei connessione con Danfoss
linput globale, ingresso router che abilit; accesso termostati ambiente. ! Ally™e/o altre reti Zighee
di raffrescamento, remoto tramite il Danfoss -
sensore punto di rugiada, lcon™ App.

raffrescamento econtrollo
della temperatura.

Accessori

Modello ‘ Descrizione ‘ Codice ‘ PL

Aggiunge diverse funzionalita al Master Controller

24V 088U1100 34

Modulo di espansione

Controller per Master Controllers 24V tramite Danfoss

N — 11} Modulo Icon App lcon™ App. 088U1101 34
R
Ripetitore Ripetitore del segnale wireless. 088U1102 34
Danfoss Icon™ Sensore. Modulo radio Modulo wireless per Master Controllers 24V. 088U1103 34
sensore pavimento di umidita

Sensore di temperatura

. . Permette o scambio automatico estate/inverno e per
cambio estate/inverno,

il controllo della temperatura di mandata. 08781165 08

ESM-11
Previene la condensa negli impianti di riscaldamento.
Sensore di umidita Montato sul collettore. Alimentato dal modulo di 088U0251 34
espansione.
Sensore di temperatura Sensore a pavimento Per 230V programmabile e 24 V con display. 088U1110 34
per cambio estate/
inverno, ESM-11 Danfoss Ally Modulo Zigbee 088U1130 34
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Master-Controller%2C-24-0-V%2C-Tensione-di-uscita-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Numero-di-canali%3A-10%2C-A-muro/p/088U1141
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Master-Controller%2C-24-0-V%2C-Tensione-di-uscita-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Numero-di-canali%3A-15%2C-A-muro/p/088U1142
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Modulo-Espansione%2C-230-0-V%2C-Numero-di-canali%3A-0%2C-Allegabile/p/088U1100
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Modulo-App%2C-5-0-V%2C-Numero-di-canali%3A-0%2C-Allegabile/p/088U1101
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Ripetitore%2C-230-0-V%2C-Numero-di-canali%3A-0%2C-Plug-in/p/088U1102
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Modulo-Radio%2C-5-0-V%2C-Numero-di-canali%3A-0%2C-Allegabile/p/088U1103
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Sonde-di-temperatura/ESM-11%2C-Pt-1000/p/087B1165
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Sensore-di-rugiada%2C-24-0-V%2C-Tensione-di-uscita-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-Numero-di-canali%3A-0%2C-Alimentazione/p/088U0251
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Sensore%2C-24-0-V---230-0-V%2C-Numero-di-canali%3A-0%2C-Pavimento/p/088U1110
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Regolatori-per-banchi-celle/Regolatori-di-riscaldamento-a-pavimento%2C-Danfoss-Icon%2C-Modulo-Zigbee%2C-5-0-V%2C-Numero-di-canali%3A-0%2C-Allegabile/p/088U1130
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Attuatori elettrotermici

Attuatori elettrotermici

TWA

Descrizione

La gamma degli attuatori TWA ¢
utilizzata per il controllo elettrico ON/
OFF ed attivare diversi tipi di valvole e
collettori

di riscaldamento a pavimento.

['attuatore & dotato di un indicatore
visibile della posizione aperto o chiuso
della valvola e puo essere collegato
alle valvole RA, ABQM e VZL di Danfoss.

E disponibile anche la versione per
valvole con collegamento M30x1,5.

['attuatore puo essere alimentato
a 24V o 230V, sia normalmente chiuso
(NQ) sia normalmente aperto (NO).

['attuatore TWA funziona con un
elemento in cera ed in base al principio
della dilatazione termica: muove lo stelo
dell'attuatore in una direzione in caso di
riscaldamento dell'attuatore e muove lo
stelo dell'attuatore in un‘altra direzione
in caso di assenza di riscaldamento
dell'attuatore.

Caratteristiche

Sono disponibili due versioni:
« TWA NO (normalmente aperto)
« TWA NC (normalmente chiuso)

La versione NO nello stato non eccitato,
lo stelo dell'attuatore viene "retratto’,
nella versione TWA NC nello stato non
eccitato, lo stelo dell'attuatore viene
"estratto”.

Sono disponibili delle versioni con

attacco valvola RA Danfoss, M30 x 1,5 mm

(adatto anche per valvole Caleffi usando
il TWA-K per collettore pannelli radianti,
Heimeier, Oventrop).

Alimentazione 230Vca oppure 24Vca e
24Vcc.

IITWA NC é dotato di una molla interna,
montata in fabbrica con un anello di
blocco colorato, per mantenere la molla
in compressione prima dell'installazione
dell'attuatore.

['uso di questo anello di blocco consente

di montare l'attuatore sulla valvola.
Dopo il montaggio, I'anello deve essere
rimosso.

3 - Riscaldamento radiante idronico

Specifiche tecniche

- Temperatura Ambiente di utilizzo 0~60°C
- Grado IP 41

- Potenza assorbita nominale 2W

- Lunghezza cavo 120 cm

- Tempo corsa stelo di circa 3 minuti

- | conduttori della versioni HF
sono da 0,75 mm? anziché 0,5 mm?

Versione NC

I TWA nella versione NC (normalmente
chiuso) e dotato di una molla interna,
montata in fabbrica con un anello

di blocco per mantenere la molla in
compressione prima dell'installazione
dell'attuatore.

['uso di questo anello di blocco consente
di montare l'attuatore sulla valvola.

Dopo il montaggio,
I'anello deve essere rimosso.

—

22N

Modello ‘ Alimentaz. ‘ Connessione

RA
24V
M30x1,5
RA
230V
M30x1,5

Stelo dell'attuatore
alzato

o & 0
HYs =
S0-60Hz 24V -/2A

24V=
230V ~

50-60Hz O @

Funzione
di sicurezza

Normalmente chiuso

Normalmente aperto

Normalmente chiuso
con fine corsa

Normalmente chiuso
Normalmente aperto
Normalmente chiuso

Normalmente aperto

Normalmente chiuso
con fine corsa

Normalmente chiuso
Normalmente aperto

Normalmente chiuso
con fine corsa

/)

Stelo dell'attuatore
abbassato

Collegamenti elettrici
versione 4 fili

1. Blu Alimentazione -

2. Marrone Alimentazione +
3.Verde - Contatto fine corsa
4. Verde - Contatto fine corsa

Collegamenti elettrici
versione 2 fili

1. Blu - Alimentazione -

2. Marrone - Alimentazione +

‘ Codice ‘ PL
088H3110 34
088H3111 34
088H3114 34
088H3140 34
088H3141 34
088H3112 34
088H3113 34
088H3106 34
088H3142 34
088H3143 34

088H3105 34


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Attuatori-elettrotermici/Attuatori-termici%2C-TWA-A%2C-RA%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-NC-%28Normally-Closed%29%2C-0-95-m/p/088H3110
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Attuatori-elettrotermici/Attuatori-termici%2C-TWA-A%2C-RA%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-NO-%28Normally-Open%29%2C-0-95-m/p/088H3111
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Attuatori-elettrotermici/Attuatori-termici%2C-TWA-A%2C-RA%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-NC-S-%28con-finecorsa%29%2C-0-95-m/p/088H3114
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Attuatori-elettrotermici/Attuatori-termici%2C-TWA-K%2C-M-30-x-1-5%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-NC-%28Normally-Closed%29%2C-0-95-m/p/088H3140
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Attuatori-elettrotermici/Attuatori-termici%2C-TWA-K%2C-M-30-x-1-5%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-NO-%28Normally-Open%29%2C-0-95-m/p/088H3141
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Attuatori-elettrotermici/Attuatori-termici%2C-TWA-A%2C-RA%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-NC-%28Normally-Closed%29%2C-0-95-m/p/088H3112
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Attuatori-elettrotermici/Attuatori-termici%2C-TWA-A%2C-RA%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-NO-%28Normally-Open%29%2C-0-95-m/p/088H3113
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Attuatori-elettrotermici/Attuatori-termici%2C-TWA-A%2C-RA%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-NC-S-%28con-finecorsa%29%2C-0-95-m/p/088H3106
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Attuatori-elettrotermici/Attuatori-termici%2C-TWA-K%2C-M-30-x-1-5%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-NC-%28Normally-Closed%29%2C-0-95-m/p/088H3142
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Attuatori-elettrotermici/Attuatori-termici%2C-TWA-K%2C-M-30-x-1-5%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-NO-%28Normally-Open%29%2C-0-95-m/p/088H3143
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Attuatori-elettrotermici/Attuatori-termici%2C-TWA-K%2C-M-30-x-1-5%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-NC-S-%28con-finecorsa%29%2C-0-95-m/p/088H3105
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Riscaldamento radiante idronico

Riscaldamento
radiante idronico
Pannelli per riscaldamento a pavimento

Descizione

Danfoss propone due tipologie

di pannelli.

Danfoss TYKK ¢ un pannello
termoformato comprensivo di
isolamento disponibile in diversi spessori.

Specifiche

tecniche
Tykk5 Mini
Tykk10
TYKK20
TYKK30
TYKK40
Tykk 20 - Grafite
Tykk 30 - Grafite

Tykk 40 - Grafite

Codice

arichiesta

088X1041

088X1042

088X1043

088X1044

arichiesta

arichiesta

arichiesta

Spessore
isolam.
(mm)

21
30
38
23
38

45

3 - Riscaldamento radiante idronico

Tykk 5 Small

Tykk

Grafite

Pannelli per riscaldamento a pavimento

Tykk 20 - Grafite
Tykk 30 - Grafite

Tykk 40 - Grafite

Densita
10% compr.
(kPa)

400
150
150
150
150
150
150

150

Codice
Tykk 5 Small
088X1041
088X1042
088X1043

088X1044

Materiale

EPS
EPS
EPS
EPS
EPS
EPS
EPS

EPS

Descrizione

Pannello termoformato isolamento 5mm

Pannello termoformato isolamento 10 mm

Pannello termoformato isolamento 21 mm

Pannello termoformato isolamento 30 mm

Pannello termoformato isolamento 38 mm

Pannello termoforato isolamento grafite 23 mm

Pannello termoforato isolamento grafite 38 mm

Pannello termoforato isolamento grafite 45 mm

Spessore | Per tubi

43

52

60

45

67

60

4-16-17

16-17

16-17

16-17

16-17

16-17

16-17

16-17

Conduttivita | Resistenza

termica termica Pannelli
(W/mk) (R) per scatola
0032 025 12
0,034 044 .
0,034 076 16
0034 103 "
0034 126 0
003 076 16
003 126 1
003 150 10

m? per
scatola

1344
24,64
17,92
13,44
11,20
17,92
12,32

11,20

Dimensioni
pannello
(mm)

1400x800
1400x800
1400x800
1400x800
1400x800
1400x800
1400x800

1400x800


#N/A
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Light-floor-heating/BasicGrip/BasicGrip-sistema-radiante-a-pavimento%C2%A0umido%2C-1-12-m%C2%B2%2C-Conduttivit%C3%A0-termica-%5BW-mK%5D%3A-0-033/p/088X1041
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Light-floor-heating/BasicGrip/BasicGrip-sistema-radiante-a-pavimento%C2%A0umido%2C-1-12-m%C2%B2%2C-Conduttivit%C3%A0-termica-%5BW-mK%5D%3A-0-034/p/088X1042
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Light-floor-heating/BasicGrip/BasicGrip-sistema-radiante-a-pavimento%C2%A0umido%2C-1-12-m%C2%B2%2C-Conduttivit%C3%A0-termica-%5BW-mK%5D%3A-0-034/p/088X1043
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Light-floor-heating/BasicGrip/BasicGrip-sistema-radiante-a-pavimento%C2%A0umido%2C-1-12-m%C2%B2%2C-Conduttivit%C3%A0-termica-%5BW-mK%5D%3A-0-034/p/088X1044
#N/A
#N/A
#N/A
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TOMORROW

Riscaldamento radiante idronico

Riscaldamento
radiante idronico
Tubazioni e accessori

Tubo in PE

Strato protettivo in PE

Strato adesivo

Riscaldamento
radiante idronico

Strato a diffusione d'ossigeno

Strato adesivo

Strato in PE-Xa

Tubazioni
—& ] { Modello Descrizione Codice PL
Tubazioni
PE-Xa PEX-A 16X 2,400 m 088X0872 34
PEX-A 16 x 2,600 m 088X0873 34
PEX-A 18x2,240m 088X0874 34
PEX-A 18x 2,600 m 088X0875 34
PEX-A 20x 2,400 m 088X0877 34
PEX-A - rosso 16 x 2,600 m 088X0878 34
Accessori per tubazioni
FH-BK Modello ‘ Descrizione ‘ Codice ‘ PL
Bordo perimetrale
088X0065 EH-BK Bordo perimetrale - Qta min. 50m 088X0065 34
(prezzo al metro)
Raccordo 14x2mm Raccordi per connettere tubo a collettore
PEX tubo, G3/4" o valvola con connessione G 3/4 LIE S g
Manicotto a cite 16 x 2 Raccordo 16x2mm Raccordi per connettere tubo a collettore
088X0025 PEX tubo, G3/4" 0 valvola con connessione G 3/4 01364186 34
Raccordo 20x2mm )
PEX tubo, G 3/4" Raccordi per connettere tulbo a collettore 013G4160 34
q o valvola con connessione G 3/4
Raccordi
Manicotto a vite 20 x 2,25 Manicotto a vite Manicotto per unione di due tubi
088X0026 16 x2mm per es per riparazioni 088X0025 34
Manicotto a vite Manicotto per unione d.I dge tubi 088X0026 34
20x2,25mm per es per riparazioni
Reggicurva per tubo da 16mm 088X0058 34
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Tubi-e-raccordi/Tubazioni-PEX%2C-16-mm%2C-400-00-m%2C-8-bar/p/088X0872
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Tubi-e-raccordi/Tubazioni-PEX%2C-16-mm%2C-600-00-m%2C-8-bar/p/088X0873
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Tubi-e-raccordi/Tubazioni-PEX%2C-18-mm%2C-240-00-m%2C-8-bar/p/088X0874
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Tubi-e-raccordi/Tubazioni-PEX%2C-18-mm%2C-600-00-m%2C-8-bar/p/088X0875
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Tubi-e-raccordi/Tubazioni-PEX%2C-20-mm%2C-400-00-m%2C-8-bar/p/088X0877
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Tubi-e-raccordi/Tubazioni-PEX%2C-16-mm%2C-600-00-m%2C-8-bar/p/088X0878
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Accessori-per-riscaldamento-radiante-idronico/Isolamento-perimetrale-base%2C-50-m/p/088X0065
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Raccordi-a-compressione/Per-tubi-in-plastica-PEX/Raccordi-a-compressione-per-tubazioni-PEX-in-plastica%2C-G-3-4%22%2C-14x2%2C-Nichelato/p/013G4154
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Light-floor-heating/BasicGrip/Tubazioni-FH%2C-Raccordi%2C-Raccordi-a-compressione%2C-3-4%22%2C-16-0-mm%2C-0-0-mm%2C-0-0-mm/p/013G4186
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Tubi-e-raccordi/Tubazioni-FH%2C-Raccordi%2C-Raccordi-a-compressione%2C-3-4%22%2C-20-0-mm%2C-0-0-mm%2C-0-0-mm/p/013G4160
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Tubi-e-raccordi/Tubazioni-FH%2C-Raccordi%2C-Accoppiamento-a-vite%2C-3-4%2C-16-0-mm%2C-16-0-mm%2C-0-0-mm/p/088X0025
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Tubi-e-raccordi/Tubazioni-FH%2C-Raccordi%2C-Accoppiamento-a-vite%2C-3-4%2C-20-0-mm%2C-20-0-mm%2C-0-0-mm/p/088X0026
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Accessori-per-riscaldamento-radiante-idronico/Gomito-condotto-per-tubazioni-da-16-mm/p/088X0058

Riscaldamento radiante idronico

Riscaldamento
radiante idronico
Collettori e gruppi di miscelazione

Descrizione

Montare il gruppo di miscelazione &
estremamente semplice data la sua
compattezza e le ridotte dimensioni.

Esso & montato direttamente sul
collettore, sia sul lato destro che sinistro.

Caratteristiche:

- Prefabbricato per un'installazione
semplice e veloce

- Dimensioni ridotte

- Capillare che misura la temperatura
direttamente nell'acqua anziche sulla

tubazione
UrjISC'I un gruppo - con - ‘ quindi - e
di miscelazione valvole a sfera il collettore lo sfiato
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Piu della semplice pre-regolazione:
ti diamo la migliore soluzione
sul mercato

Un collettore Danfoss con pre-regolazione
offre una migliore distribuzione di acqua
ed energia, la quale assicura la corretta
temperatura in diverse stanze.

Tipica installazione
con pre-regolazione Danfoss

Con la pre-regolazione, la corretta
quantita di acqua pud essere distribuita
alle stanze corrette.

- Nessun attrezzo richiesto
« Veloce e semplice

« Scala della pre-regolazione visibile sulla
valvola

- Semplice guida all'installazione

- |l settaggio puo essere controllato dopo
I'installazione (visibile sulla valvola)

- Stelo e alloggiamento valvola prodotti
come un unico pezzo (accuratezza
molto alta)

V| SN

ENGINEERING
TOMORROW

Tipica installazione
senza pre-regolazione

Senza pre-regolazione si rischia

di avere una distribuzione di calore
non uniforme, cosa che peggiora il
comfort.

+ Necessari attrezzi

- Non visibile sulla valvola

« Pre-regolazione complicata
- Nessuna scala visibile

- Poca accuratezza

{2
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Riscaldamento radiante idronico

Riscaldamento

radiante idronico

Esempio di pre-regolazione accurata
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Riscaldamento radiante idronico

Riscaldamento
radiante idronico
Gruppi di miscelazione

FHM-C1
088U0094

Auto L 15-70
- Valvola di non ritorno interna
« Termometro FHD-T

- Controllore termostatico
autoazionato FH-TC

Gruppi di miscelazione

Velocita |0

Modello Descrizione energetica

pompa pompa

+ Pompa a velocita variabile UPM3

Codice

FHM-C1 UPM3 Auto L 15-70 Variabile A

Accessori per gruppi di miscelazione

Modello Descrizione
Termostato di sicurezza Ferma la pompa se la temperatura di mandata e >55°C
Set di misura Uscita per misura della portata
Codoli ad angolo Per montaggio gruppo di miscela ad angoli diversi

088U0094

Codice

088U0301

088U0304

088U0305

34

o s

34

34

Termostato di sicurezza
088U0301

34
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#N/A
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Accessori-per-riscaldamento-radiante-idronico/Termostato-di-sicurezza-FH-ST55/p/088U0301
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Accessori-per-riscaldamento-radiante-idronico/Set-di-misurazione-FHM-MS/p/088U0304
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Accessori-per-riscaldamento-radiante-idronico/FHM-AF-Raccotrdi-ad-angolo/p/088U0305

Riscaldamento radiante idronico

Riscaldamento
radiante idronico
Collettori

Collettori
e . N.
Modello Descrizione Codice
conness.
088U0522 242
088U0523 343 34
088U0524 4+4 34 &
088U0525  5+5 34 S & & &=
Flussimetri 088U0526 6+6 34
i FHF-F
Valvole con pre-regolazione
Adatto per attuatori elettrotermici (TWA-A) 088U0527  7+7 34 088U0522-32
Ottone
6 bar 088U0528 848 34
088U0529 9+9 34
088U0530 10410 34
088U0531 1M+11 34
088U0532 12412 34
088U0502 242 34
088U0503 343 34
088U0504  4+4 34 _ S
088U0505 545 34 —
. 088U0506 6+6 34
Valvole con pre-regolazione
Adatto per attuatori elettrotermici (TWA-A) 088U0507 747 34 :
Ottone e
10 bar 088U0508 848 34 S -
088U0509 9+9 34 FHF
088U0502-12
088U0510 10410 34
088U0511 11411 34
088U0512 12412 34
088U0752 2+2 34
088U0753 343 34
088U0754 4+4 34 . - . -
088U0755 545 34 -
Collettore in acciaio inox 088U0756 646 34 Dkt
completo di flussimetri,
valvole di prer.egoIaZIO.ne 088U0757 747 34
e degasatori manuali
Compatibile con attuatori elettrotermici (TWA-A) 088U0758 848 34
10 bar :
088U0759 949 34 -
088U0760 10+10 34
088U0761 11+11 34 SSM
088U0755
088U0762 12412 34
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF-F%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-2%2C-6-bar/p/088U0522
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF-F%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-3%2C-6-bar/p/088U0523
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF-F%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-4%2C-6-bar/p/088U0524
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF-F%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-5%2C-6-bar/p/088U0525
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF-F%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-6%2C-6-bar/p/088U0526
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF-F%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-7%2C-6-bar/p/088U0527
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF-F%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-8%2C-6-bar/p/088U0528
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF-F%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-9%2C-6-bar/p/088U0529
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF-F%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-10%2C-6-bar/p/088U0530
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF-F%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-11%2C-6-bar/p/088U0531
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF-F%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-12%2C-6-bar/p/088U0532
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-2%2C-10-bar/p/088U0502
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-3%2C-10-bar/p/088U0503
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-4%2C-10-bar/p/088U0504
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-5%2C-10-bar/p/088U0505
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-6%2C-10-bar/p/088U0506
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-7%2C-10-bar/p/088U0507
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-8%2C-10-bar/p/088U0508
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-9%2C-10-bar/p/088U0509
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-10%2C-10-bar/p/088U0510
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-11%2C-10-bar/p/088U0511
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-FHF%2C-Ottone%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-12%2C-10-bar/p/088U0512
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-SSM-F%2C-Acciaio-inossidabile%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-2%2C-6-bar/p/088U0752
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-SSM-F%2C-Acciaio-inossidabile%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-3%2C-6-bar/p/088U0753
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-SSM-F%2C-Acciaio-inossidabile%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-4%2C-6-bar/p/088U0754
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-SSM-F%2C-Acciaio-inossidabile%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-5%2C-6-bar/p/088U0755
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-SSM-F%2C-Acciaio-inossidabile%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-6%2C-6-bar/p/088U0756
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-SSM-F%2C-Acciaio-inossidabile%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-7%2C-6-bar/p/088U0757
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-SSM-F%2C-Acciaio-inossidabile%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-8%2C-6-bar/p/088U0758
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-SSM-F%2C-Acciaio-inossidabile%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-9%2C-6-bar/p/088U0759
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-SSM-F%2C-Acciaio-inossidabile%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-10%2C-6-bar/p/088U0760
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-SSM-F%2C-Acciaio-inossidabile%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-11%2C-6-bar/p/088U0761
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Collettori/Collettore-SSM-F%2C-Acciaio-inossidabile%2C-Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-12%2C-6-bar/p/088U0762
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Riscaldamento radiante idronico

Riscaldamento
radiante idronico
Accessori e cassette collettori

Accessori per collettori

Modello Descrizione Codice PL )
Tappo terminale
088U0582
Termometro 0-60°C @35mm Termometro per valvola a sfera 088U0029 34
Tappo terminale (2 pezzi) Utilizzato dove non sono presenti prese d'aria 088U0582 34 Connessione
088U0583
Connessione Per I'assemblaggio di due o piu collettori 088U0583 34
Riduttori Riduttore da 3/4"a 1" 088U0584 34
Staffe (2 pezzi) Per il montaggio dei collettori FHF 088U0585 34
Staffe (2 pezzi) Per il montaggio dei collettori SSM 088U0595 34
Tern}male con s.flato Include pratico rubinetto di scarico 088U0785 34
aria automatico
Terml.nale rets Include pratico rubinetto di scarico 088U0786 34
aria manuale
‘ Terminale Terminale
Valzr;:,eezzsi)era Per interrompere il flusso di acqua dei collettori 088U0822 34 088U0785 088U0786
Isolamento per SSM-1 Guscio di isolamento per collettore SSM-I in acciaio inox 088U0824 34
4]
Staffe Valvole a sfera
di montaggio 088U0822
088U0585
Cassette per collettori
P Per . °
Modello Descrizione . Codice PL
collettori
|
UFHFMC-1 L 445 x A 585-675 x P 108-145 1-3 vie 088X0910 34 |
UFHFMC -2 L 575 x A 585-675 x P 108-145 4-6 vie 088X0911 34 l
I
UFHFMC-3 L. 805 x A 585-675 x P 108-145 7-9 vie 088X0912 34
UFH FMC -4 L 975 x A 585-675 x P 108-145 10-12 vie 088X0913 34
UFHFMC-5 L 1060 x A 585-675 x P 108-145 088X0914 34
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Accessori-per-riscaldamento-radiante-idronico/Termometro-da-0-a-60-%C2%BAC-%C3%9835-mm/p/088U0029
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Accessori-per-riscaldamento-radiante-idronico/Cappuccio-terminale/p/088U0582
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Accessori-per-riscaldamento-radiante-idronico/Elemento-di-collegamento/p/088U0583
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Accessori-per-riscaldamento-radiante-idronico/Boccola-riduzione/p/088U0584
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Accessori-per-riscaldamento-radiante-idronico/Staffe-di-montaggio/p/088U0585
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Accessori-per-riscaldamento-radiante-idronico/Staffe-collettore-per-cassetta/p/088U0595
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Accessori-per-riscaldamento-radiante-idronico/Sfiato-automatico-con-valvola-a-sfera-a-3-vie/p/088U0785
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Accessori-per-riscaldamento-radiante-idronico/Sfiato-manuale-con-valvola-a-sfera-a-3-vie/p/088U0786
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Accessori-per-riscaldamento-radiante-idronico/Valvola-a-sfera-per-collettori-1%22/p/088U0822
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Accessori-per-riscaldamento-radiante-idronico/Insulation-capsule-for-SSM-SSM-F-manifolds/p/088U0824
https://store.danfoss.com/it/it/Montaggio-a-incasso%2C-Armadi-FH%2C-445-00-mm/p/088X0910
https://store.danfoss.com/it/it/Montaggio-a-incasso%2C-Armadi-FH%2C-575-00-mm/p/088X0911
https://store.danfoss.com/it/it/Montaggio-a-incasso%2C-Armadi-FH%2C-805-00-mm/p/088X0912
https://store.danfoss.com/it/it/Montaggio-a-incasso%2C-Armadi-FH%2C-975-00-mm/p/088X0913
https://store.danfoss.com/it/it/Montaggio-a-incasso%2C-Armadi-FH%2C-1060-00-mm/p/088X0914
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Riscaldamento
radiante idronico

Danfoss UnoFloor Light

Descrizione

Kit di distribuzione per impianti
radianti preassemblato. UnoFloor
arriva gia premontato a seconda della
configurazione ordinata garantendo
un'installazione rapida e senza rischi.

UnoFloor Light comprende:
- Collettore in acciaio INOX (da 4 a 12 vie)

- Collettore PN6 completo di flussimetri

e valvole di preregolazione
- Cassetta ad incasso

- Opzionale: Regolatore Master
Controller 24V completo di attuatori
elettrotermici gia cablati ed installati

3 - Riscaldamento radiante idronico

UnoFloor Light senza ICON 24V

Modello

Unofloor Light 4 vie

Unofloor Light 5 vie

Unofloor Light 6 vie

Unofloor Light 7 vie

Unofloor Light 8 vie

Unofloor Light 10 vie

Unofloor Light 12 vie

Unofloor Light 4 vie

Unofloor Light 5 vie

Unofloor Light 6 vie

Unofloor Light 7 vie

Unofloor Light 8 vie

Unofloor Light 10 vie

Unofloor Light 12 vie

|

UnoFloor Light con ICON 24V

Regolazione

NO

ICON 24V

‘ Codice ‘ PL

088X3704

088X3705

088X3706

088X3707

088X3708

088X3710

088X3712

088X3724

088X3725

088X3726

088X3727

088X3728

088X3730

088X3732
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-4%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3704
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-5%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3705
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-6%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3706
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-7%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3707
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-8%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3708
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-10%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3710
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-12%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3712
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-4%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3724
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-5%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3725
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-6%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3726
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-7%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3727
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-8%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3728
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-10%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3730
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-12%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3732
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Riscaldamento radiante idronico

Riscaldamento
radiante idronico
Danfoss UnoFloor Control

Descrizione

Kit di distribuzione per impianti
radianti preassemblato. UnoFloor
arriva gia premontato a seconda della
configurazione ordinata garantendo
un’installazione rapida e senza rischi.

l:l ; EEEREREER

o ‘_l.'
1 TSN
UnoFloor Control comprende: Tl ﬁ_ﬂ*'

« Collettore in acciaio INOX (da 4 a 12 vie) _: §

« Collettore PN6 completo di flussimetri
e valvole di preregolazione

Riscaldamento
radiante idronico

- Cassetta ad incasso

- Regolatore Master Controller 24V Unofloor Control con ICON 24V

completo di attuatori elettrotermici
gia cablati ed installati ‘

. Bilanciamento automatico Modello Lato connessioni ‘ Codice ‘ PL
con valvola AB-PM
Unofloor Control 4 vie 088X3604
- Alloggiamento per misuratore
dienergia Unofloor Control 5 vie 088X3605
Unofloor Control 6 vie 088X3606
Unofloor Control 7 vie Sinistra 088X3607
Unofloor Control 8 vie 088X3608
Unofloor Control 10 vie 088X3610
Unofloor Control 12 vie 088X3612
67
Unofloor Control 4 vie 088X3624
Unofloor Control 5 vie 088X3625
Unofloor Control 6 vie 088X3626
Unofloor Control 7 vie Destra 088X3627
Unofloor Control 8 vie 088X3628
Unofloor Control 10 vie 088X3630
Unofloor Control 12 vie 088X3632
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-4%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3604
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-5%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3605
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-6%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3606
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-7%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3607
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-8%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3608
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-10%2C-6-bar%2C-90-%C2%B0C/p/088X3610
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-12%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3612
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-4%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3624
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-5%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3625
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-6%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3626
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-7%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3627
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-8%2C-6-bar%2C-60-%C2%B0C/p/088X3628
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-10%2C-6-bar%2C-90-%C2%B0C/p/088X3630
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Sistemi-di-distribuzione/Numero-di-collegamenti-del-collettore-riscaldamento-%5Bcircuiti%5D-%5BMax%5D%3A-12%2C-6-bar%2C-90-%C2%B0C/p/088X3632

Riscaldamento
elettrico
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B} Riscaldamento
elettrico

Riscaldamento elettrico

Cavo resistivo per pavimento ECflex 112
ECmat 100T / 150T / 200T - Applicazione con materassino elettrico per pavimenti 114
Danfoss Reflect - Applicazione con materassino elettrico per tutte le pavimentazioni - Installazione esterna 116
ECfoil mirror - Sistemi di riscaldamento elettrici Accessori bagno - Riscaldamento specchi 117
ECsafe 20T - Applicazione per marciapiedi, rampe, scioglimento ghiaccio e neve 118
ECfreeze 7,5T - Applicazione per celle frigorifere e agricoltura 119
ECsnow - Applicazione per tetti, grondaie, tubazioni di scarico e pavimentazioni 120
DEVIpipeguard™ / DEVliceguard™ / EChotwatt - Cavi scaldanti autoregolanti Installazione esterna 122
Accessori per cavi autoregolanti 123
ECpipeheat - Applicazione per tubazioni Installazione interna e esterna 124
DEVlagua™ - Applicazione per tubazioni Installazione esterna 125
Accessori per cavi scaldanti e materassini 126
ECtemp Smart / ECtemp Touch 127
ECtemp 130/ 53X 128
ECtemp 850/ 610/ 330 129

Riscaldamento

elettrico
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Riscaldamento elettrico

Cavo resistivo

per pavimento
ECflex

Descrizione

ECflex 10T e ECflex 18T viene utilizzato
per lo sbrinamento dei tubi, pavimenti

in legno e pavimenti ECFLEX
in calcestruzzo.

ECflex e un cavo di alta qualita, schermo
intrecciato, cavo conduttore singolo con
una guaina esterna stabile non UV.

Il suo profilo tondo e la costruzione
robusta garantisce un'installazione
rapida, semplice e sicura nelle
pavimentazioni interne o per

il riscaldamento delle tubazioni.

Rivestimento esterno PVC

Schermo protettivo
(Alluminio)

Conduttore
di protezione

Isolamento interno (XLPE)

Elemento scaldante
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ECflex 10T ECflex 18T
I[EC 800 norms. - 10W/m a 230 V. - Max. 80 °C IEC 800 norms. - 18 W/m a 230 V. - Max. 80 °C

odce | e | P e
088L6021 2 20 21 088L6037 7 130 21
088L6022 4 40 21 088L6038 10 180 21
088L6023 6 60 21 088L6081 128 230 21
088L6024 8 80 21 088L6039 15 270 21
088L6025 10 100 21 088L6082 175 310 21
088L6074 15 135 21 088L6040 22 395 21
088L6026 20 205 21 088L6041 29 535 21 .

s
088L6075 25 240 21 088L6042 34 615 21 5 P
SE

088L6027 30 290 21 088L6043 37 680 21 £
088L6076 35 365 21 088L6044 44 820 21
088L6028 40 390 21 088L6045 52 935 21
088L6029 50 505 21 088L6083 54 1005 21
088L6030 60 600 21 088L6046 59 1075 21
088L6031 70 695 21 088L6047 68 1220 21
088L6032 80 790 21 088L6048 74 1340 21
088L6073 90 920 21 088L6049 82 1485 21
088L6034 100 990 21 088L6050 % 1625 21
088L6035 120 1220 21 088L6051 105 1880 21
088L6036 140 1410 21 088L6052 118 2135 21
088L6077 160 1575 21 088L6053 131 2420 21
088L6078 180 1760 21 088L6054 155 2775 21
088L6079 200 1990 21 088L6084 170 3050 21
088L6080 210 2050 21
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-2-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6021
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-4-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6022
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-6-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6023
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-8-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6024
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-10-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6025
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-15-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6074
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-20-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6026
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-25-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6075
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-30-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6027
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-35-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6076
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-40-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6028
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-50-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6029
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-60-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6030
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-70-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6031
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-80-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6032
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-90-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6073
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-100-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6034
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-120-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6035
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-140-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6036
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-160-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6077
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-180-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6078
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-200-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6079
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-10T%2C-10-W-m%2C-210-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6080
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-7-30-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6037
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-10-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6038
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-12-80-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6081
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-15-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6039
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-17-50-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6082
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-22-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6040
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-29-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6041
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-34-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6042
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-37-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6043
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-44-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6044
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-52-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6045
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-54-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6083
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-59-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6046
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-68-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6047
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-74-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6048
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-82-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6049
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-90-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6050
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-105-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6051
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-118-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6052
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-131-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6053
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-155-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6054
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECflex-18T%2C-18-W-m%2C-170-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L6084
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Riscaldamento elettrico

Applicazione con materassino
elettrico per paVimenti (installazione interna)
ECmat 100T /150T / 200T

Descrizione

Cavo completamente schermato ECmat Soluzione ottimale

con doppio conduttore (una coda): per la ristrutturazione:

Caratteristiche: - Pavimento tiepido per comfort in solo
- Auto-adesivo in fibra di vetro 1 giorno senza rimuovere il vecchio

- Molto sottile 3,5 mm pavimento

+ Ritardante la fiamma - Ridotto investimento

- Assenza di Piombo
« 100 W/m? - 150 W/m? - 200 W/m?

- Bassi consumi elettrici con controlli
termostatici e timer

Applicazioni tipiche: - Facile e rapida installazione
« Pavimentazioni sottili

Cavo scaldante

Collegamento
alla rete elettrica

Il miglior comfort
domestico
risparmiando

s "

l ° g

W o=

Maglia adesiva

Manicotto di collegamento

D
22)

Cavo di alimentazione
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ENGINEERING M
TOMORROW

ECmat 100T ECmat 150T
230V, cavo freddo 4 m - 100 W/m? 230V, cavo freddo 4 m - 150 W/m?
Codice ‘ Sup:. ‘ Lar(:;:';r.I ))(( I;:)ng. Po(t:vr;za b Codice ‘ Su?. Lar(gr;r.I ); I;:)ng. Po(t‘;evr;za
088L0215 05 05x1 50 1058 21 088L0200 05 05x1 75 705 21
088L0216 | 0,5x2 100 529 21 088L0201 | 05x2 150 353 21
088L0217 15 05x3 150 353 21 088L0202 15 05x3 225 235 21
088L0218 2 05x4 200 265 21 088L0203 2 05 x4 300 176 21
088L0219 25 05x5 250 212 21 088L0204 25 05x5 375 141 21
088L0220 3 05x6 300 176 21 088L0205 3 05x6 450 118 21
088L0221 35 05x7 350 151 21 088L0206 35 05x7 525 101 21
088L0222 4 05x8 400 132 21 088L0207 4 05x8 600 88 21
088L0223 5 0,5x10 500 106 21 088L0208 5 05x10 750 71 21
088L0224 6 05x12 600 88 21 088L0209 6 05x%12 900 59 21
088L0225 7 05x14 700 76 21 088L0210 7 05x14 1050 50 21
088L0226 8 05x16 800 66 21 088L0211 8 05x16 1200 44 21
088L0227 9 05x18 900 59 21 088L0212 9 05x18 1350 39 21 %
088L0228 10 0,5x20 1000 53 21 088L0213 10 0,5x20 1500 35 21 Eg
088L0229 12 05x24 1200 44 21 088L0214 12 0,5x24 1800 29 21 §§
ECmat 200T

230V, cavo freddo 4 m - 200 W/m?

Codice Sup. Larg. x Lung. Potenza Dati tecnici
m? (mxm) (W)

088L5400 045 05x09 87 608 21 Watt per m? 100 W/m?, 150 W/m?, 200 W/m?
088L5405 1.05 05x2,1 215 246 21 Costruzione 2-conduttori schermati, un cavo freddo
088L5410 145 0,5x29 285 186 21 Spessore cavo 3,5mm

088L5415 2.1 05x4.2 430 123 21 Resistenza alla deformazione 600N

088L5420 25 05x5,0 500 106 21 Resistenza alla trazione 120N

088L5425 3.1 05x6,2 605 87 21 Tensione nominale 230V

088L5430 345 05x69 695 76 21 Isolamento conduttori FEP

088L5435 43 05x86 845 63 21 Guaina esterna PVC

088L5440 495 05x99 990 53 21 Schermatura . 10?% coverage; alu-fo.il; ‘
088L5445 6.1 05x122 1210 4 /5 mm? tinned copper drain wire
088L5450 7 05x 14,0 1385 38 2 Terminale freddo 4m DTWB, 2 x 1,0 mm? earthed
088L5455 78 05x156 1565 34 21

088L5460 838 05x176 1715 31 21

088L5465 105 0,5x20 2070 26 21
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-100T%2C-100-W-m%C2%B2%2C-0-50-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0215
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-100T%2C-100-W-m%C2%B2%2C-1-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0216
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-100T%2C-100-W-m%C2%B2%2C-1-50-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0217
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-100T%2C-100-W-m%C2%B2%2C-2-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0218
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-100T%2C-100-W-m%C2%B2%2C-2-50-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0219
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-100T%2C-100-W-m%C2%B2%2C-3-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0220
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-100T%2C-100-W-m%C2%B2%2C-3-50-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0221
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-100T%2C-100-W-m%C2%B2%2C-4-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0222
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-100T%2C-100-W-m%C2%B2%2C-5-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0223
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-100T%2C-100-W-m%C2%B2%2C-6-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0224
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-100T%2C-100-W-m%C2%B2%2C-7-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0225
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-100T%2C-100-W-m%C2%B2%2C-8-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0226
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-100T%2C-100-W-m%C2%B2%2C-9-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0227
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-100T%2C-100-W-m%C2%B2%2C-10-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0228
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-100T%2C-100-W-m%C2%B2%2C-12-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0229
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-150T%2C-150-W-m%C2%B2%2C-0-50-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0200
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-150T%2C-150-W-m%C2%B2%2C-1-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0201
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-150T%2C-150-W-m%C2%B2%2C-1-50-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0202
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-150T%2C-150-W-m%C2%B2%2C-2-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0203
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-150T%2C-150-W-m%C2%B2%2C-2-50-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0204
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-150T%2C-150-W-m%C2%B2%2C-3-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0205
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-150T%2C-150-W-m%C2%B2%2C-3-50-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0206
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-150T%2C-150-W-m%C2%B2%2C-4-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0207
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-150T%2C-150-W-m%C2%B2%2C-5-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0208
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-150T%2C-150-W-m%C2%B2%2C-6-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0209
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-150T%2C-150-W-m%C2%B2%2C-7-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0210
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-150T%2C-150-W-m%C2%B2%2C-8-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0211
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-150T%2C-150-W-m%C2%B2%2C-9-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0212
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-150T%2C-150-W-m%C2%B2%2C-10-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0213
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-150T%2C-150-W-m%C2%B2%2C-12-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0214
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-200T%2C-200-W-m%C2%B2%2C-0-45-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L5400
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-200T%2C-200-W-m%C2%B2%2C-1-05-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L5405
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-200T%2C-200-W-m%C2%B2%2C-1-45-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L5410
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-200T%2C-200-W-m%C2%B2%2C-2-10-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L5415
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-200T%2C-200-W-m%C2%B2%2C-2-50-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L5420
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-200T%2C-200-W-m%C2%B2%2C-3-10-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L5425
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-200T%2C-200-W-m%C2%B2%2C-3-45-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L5430
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-200T%2C-200-W-m%C2%B2%2C-4-30-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L5435
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-200T%2C-200-W-m%C2%B2%2C-4-95-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L5440
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-200T%2C-200-W-m%C2%B2%2C-6-10-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L5445
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-200T%2C-200-W-m%C2%B2%2C-7-00-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L5450
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-200T%2C-200-W-m%C2%B2%2C-7-80-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L5455
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-200T%2C-200-W-m%C2%B2%2C-8-80-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L5460
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Tappetini-scaldanti/Tappetini-riscaldanti%2C-ECmat-200T%2C-200-W-m%C2%B2%2C-10-50-m%C2%B2%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L5465
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Riscaldamento elettrico

Applicazione con materassino elettrico
per tutte le paVimentaZioni (installazione interna)
Danfoss Reflect - Pannelli isolati

per installazioni a secco e in massetto

Descrizione

Danfoss Reflect fornisce comfort
attraverso piastre isolanti riflettenti,
sulle quali viene steso il cavo

scaldante. Il sistema di riscaldamento e
progettato per essere in contatto con le
pavimentazioni in legno.

Piastre isolanti riflettenti (Danfoss Reflect):
sono delle piastre di polistirene da 12 mm
di spessore ed una lastra di alluminio

da 1T mm, allinterno della quale sono
presenti delle scanalature per il fissaggio
del cavo scaldante.

Le scanalature sono disponibili ogni

10 cm; solo il cavo scaldante ECflex
posato allinterno delle piastre isolanti,
puo essere utilizzato per il riscaldamento
confortevole a pavimento e per il
riscaldamento primario con potenza
finoa 100 W/m?Z.

4 - Riscaldamento elettrico

Danfoss Reflect
100 W/m?

Codice

088L0076
088L0077
088L0097

18055300

*da usare con ECFlex 10T

Specifiche tecniche

Materiale

Valore R
Dimensioni piastra
Spessore
Spessore alluminio

Isolamento

Sforzo
di deformazione

Temperatura
di progetto

Alloggiamento cavi

Riduzione Rumore

Descrizione SuP::Zf fCi=
Piastra isolante (10 pz.) 5 21
Piastra isolante (4 pz) 2 21
Piastra isolante (50 pz.) 50 21
Accessori flex tube* = 21

Flusso aerico specifico

Distanza C-C ‘ Danfoss Reflect
Polistirene 10 100 W/m?
con alluminio
20 50 W/m?2
0,26 m2 K/W
50x100 cm
13 mm
0,8mm

12 mm EPS ignifugo

180 kPa
al 10% compressione

80°C

5m per piastra

-3dB



https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Altri-prodotti-per-il-riscaldamento/Piastre-di-isolamento-Reflect-10-piastre-5m%C2%B2/p/088L0076
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Altri-prodotti-per-il-riscaldamento/Piastre-di-isolamento-Reflect-4-piastre-2m%C2%B2/p/088L0077
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Altri-prodotti-per-il-riscaldamento/Piastre-di-isolamento-Reflect-100-piastre-50m%C2%B2/p/088L0097
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori%2C-Elementi-Dry-Mount/p/18055300

ENGINEERING
TOMORROW

Riscaldamento elettrico

Sistemi di riscaldamento elettrici
Accessori bagno - Riscaldamento specchi
ECfoil mirror

Descrizione

Un sistema efficace per mantenere
lo specchio completamente libero

dall'effetto condensa. Installazione
semplice e veloce dove il lato adesivo
del foglio riscaldante é posto sulla parte
posteriore dello specchio.
Basso consumo energetico e attivazione
automatica quando
la luce e accesa.
—

Riscaldamento

elettrico

‘ PL

Codice ‘ Modello ‘ Arl;‘eza ‘ a(;:;p\;l :N
088L1600 ECfoil mirror 17.5 0,350 x 0,3 m 175 21
088L1601 ECfoil mirror 40 0,407 x 0,5m 40 21
088L1602 ECfoil mirror 70 0,710 x 0,5m 70 21

Installazione semplice e veloce

1. Staccare la carta protettiva 2. Posizionare un bordo del foglio sul 3. Collegare il Devi Foil all'interruttore
retro dello specchio. del circuito d'illuminazione o installare
Esercitare una pressione un interruttore dedicato

uniforme sul foglio ed incollarlo
gradualmente sullo specchio

4 - Riscaldamento elettrico 17


0
0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Altri-prodotti-per-il-riscaldamento/Danfoss%2C-Pellicole-specchio%2C-0-71-m-x-0-5-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-70-W/p/088L1602
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Riscaldamento elettrico

Applicazione per marciapiedi, rampe,

scioglimento ghiaccio e neve

ECsafe 20T

Descrizione

ECsafe 20T ¢ un cavo di alta qualita a
360°, completamente schermato.

Cavo con doppio conduttore
ed una guaina esterna in PVC nero duro
(stabile ai raggi UV).

Il suo profilo tondo e la costruzione
robusta garantisce un'installazione
rapida, semplice e sicura sotto
marciapiedi e rampe.

Scopo principale e quello di sciogliere la
neve e il ghiaccio dalle superfici di terra.

4 - Riscaldamento elettrico

ECSafe 20T

IEC 800 norms. - 20 W/m a 230 V. - Max. 80 °C

IIIIIIIIHHHHH!IIIIIIIIIIIIIIiIIi!iiiIIIIIII

088L2170

088L2171

088L2172

088L2173

088L2174

088L2175

088L2176

088L2177

088L2178

088L2179

088L2180

088L2181

088L2182

088L2183

088L2184

088L2185

6

12

17

25

33

42

50

60

68

85

101

118

135

152

170

194

Potenza
220/230V (W)
125 21

250

335

505

675

830

1000

1200

1370

1700

2040

2360

2685

3025

3385

3895

21

2

21

2

21

2

21

2

21

2

21

2

21

2

21


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsafe-20T%2C-20-W-m%2C-6-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L2170
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsafe-20T%2C-20-W-m%2C-12-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L2171
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsafe-20T%2C-20-W-m%2C-17-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L2172
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsafe-20T%2C-20-W-m%2C-25-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L2173
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsafe-20T%2C-20-W-m%2C-33-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L2174
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsafe-20T%2C-20-W-m%2C-42-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L2175
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsafe-20T%2C-20-W-m%2C-50-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L2176
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsafe-20T%2C-20-W-m%2C-60-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L2177
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsafe-20T%2C-20-W-m%2C-68-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L2178
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsafe-20T%2C-20-W-m%2C-85-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L2179
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsafe-20T%2C-20-W-m%2C-101-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L2180
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsafe-20T%2C-20-W-m%2C-118-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L2181
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsafe-20T%2C-20-W-m%2C-135-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L2182
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsafe-20T%2C-20-W-m%2C-152-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L2183
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsafe-20T%2C-20-W-m%2C-170-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L2184
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsafe-20T%2C-20-W-m%2C-194-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L2185
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Riscaldamento elettrico

Applicazione per celle frigorifere
e agricoltura
ECfreeze 7,5T

Descrizione

ECfreeze 7,5T é un cavo di alta qualita a
360°, completamente schermato.

Cavo con doppio conduttore
ed una guaina esterna in PVC nero duro
(stabile ai raggi UV).

Il suo profilo tondo e la costruzione
robusta garantisce un'installazione
rapida, semplice e sicura sotto
marciapiedi e rampe.

Utilizzato per lo scongelamento del
suolo dove la temperatura e -20, 30°C.

Riscaldamento

elettrico

ECfreeze 7,5T
IEC 800 norms. - 7,5 W/m a 400 V. - Max. 80 °C

. Potenza Resistenza
m 400V (W)
260 176 21

088L6300 35

088L6301 48 360 9.36 21
088L6302 71 535 4.19 21
088L6303 118 890 1.52 21
088L6304 142 1065 1.06 21
088L6305 170 1280 0.735 21
088L6306 217 1630 0451 21
088L6307 241 1810 0.367 21
088L6308 288 2160 0.257 21
088L6309 382 2870 0.146 21
088L6310 431 3230 0.115 21
088L6311 482 3615 0.092 21
088L6312 552 4140 0.07 21
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECfreeze-7-5T%2C-8-W-m%2C-35-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L6300
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECfreeze-7-5T%2C-8-W-m%2C-48-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L6301
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECfreeze-7-5T%2C-8-W-m%2C-71-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L6302
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECfreeze-7-5T%2C-8-W-m%2C-118-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L6303
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECfreeze-7-5T%2C-8-W-m%2C-142-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L6304
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECfreeze-7-5T%2C-8-W-m%2C-170-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L6305
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECfreeze-7-5T%2C-8-W-m%2C-217-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L6306
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECfreeze-7-5T%2C-8-W-m%2C-241-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L6307
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECfreeze-7-5T%2C-8-W-m%2C-288-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L6308
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECfreeze-7-5T%2C-8-W-m%2C-382-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L6309
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECfreeze-7-5T%2C-8-W-m%2C-431-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L6310
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECfreeze-7-5T%2C-8-W-m%2C-482-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L6311
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECfreeze-7-5T%2C-8-W-m%2C-552-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L6312
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Applicazione per tetti, grondaie, tubazioni
di scarico e paVimentaZioni (cavo resistivo per uso esterno)

ECsnow

Descrizione

ECsnow 20T e ECsnow 30T ¢ un cavo
di alta qualita a 360°, completamente
schermato.

Cavo con doppio conduttore
ed una guaina esterna in PVC nero duro
(stabile ai raggi UV).

Il suo profilo tondo e la costruzione
robusta garantisce un'installazione
rapida, semplice e sicura sui tetti,
nelle grondaie, tubi di scarico verso
il basso e sul terreno.

4 - Riscaldamento elettrico

ECsnow 20T

IEC 800 norms. - 20 W/m a 230V - Max. 80 °C

Codice

088L0470

088L0471

088L0472

088L0473

088L0474

088L0475

088L0476

088L0477

088L0478

088L0479

088L0480

088L0481

‘ Lunghezza

111

12

25

40

50

60

70

85

100

135

150

170

195

ECSNOW

Potenza
220/230V (W)

250

505

855

1000

1200

1333

1695

2060

2685

3066

3382

3875

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-12-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0470
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-25-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0471
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-40-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0472
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-50-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0473
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-60-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0474
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-70-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0475
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-85-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0476
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-100-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0477
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-135-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0478
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-150-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0479
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-170-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0480
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-195-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0481

ENGINEERING
TOMORROW

ECsnow 30T
IEC 800 norms. - 30 W/m a 230V - Max. 80 °C

T
088L0482 21 705 21
088L0483 30 975 21
088L0484 43 1350 21
088L0485 58 1740 21
088L0486 72 2235 21
088L0487 85 2625 21
088L0488 105 3240 21 o
g
088L0489 135 4125 21 5 g
s =
088L0490 150 4575 21 £
088L0491 170 5175 21
088L0492 205 6225 21
ECsnow 30T
IEC800 norms. 30 W/m a 400V - Max 80°C
T
088L0130 175 520 21
088L0131 35 1090 21
088L0132 70 2160 21
088L0133 110 3225 21
088L0134 145 4295 21
088L0135 170 4955 21
088L0136 190 5770 21
088L0137 215 6470 21
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-21-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0482
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-30-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0483
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-43-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0484
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-58-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0485
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-72-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0486
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-85-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0487
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-105-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0488
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-135-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0489
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-150-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0490
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-170-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0491
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-20T%2C-20-W-m%2C-205-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0492
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-30T%2C-30-W-m%2C-17-50-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0130
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-30T%2C-30-W-m%2C-35-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0131
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-30T%2C-30-W-m%2C-70-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0132
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-30T%2C-30-W-m%2C-110-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0133
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-30T%2C-30-W-m%2C-145-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0134
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-30T%2C-30-W-m%2C-170-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0135
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-30T%2C-30-W-m%2C-190-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0136
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Serial-resistive-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-ECsnow-30T%2C-30-W-m%2C-215-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-400/p/088L0137
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Cavi scaldanti autoregolanti
Installazione esterna

DEVIpipeguard™/DEVliceguard™/EChotwatt

Descrizione

Danfoss DEVIpipeguard™ viene usato
per tutti i tipi di installazioni

di tubazioni fredde, per la protezione
dal gelo e per evitare l'indurimento
delle sostanze presenti nel sistema
tubiero.

Costruzione DEVIpipeguard™

Guaina esterna

Schermatura

Isolamento

Elemento autoregolante temperatura
Collegamento conduttore

1
2
3
4
5

o o
J DEVIpipeguard™ 33
3 \\ DEVipip d™10 —
DEVIpipeguard™ 25
30 \\ DEVIpip d™33
DEVliceguard™ 18
25 \\\ ECh 55 EE
20 \\\‘\\\\
e’ \Q\\\
= S N
\\ §\
— N~
5 \\ ~a
0 \\=
0 10 20 30 40 50 60

Temperatura °C
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Codice

98300764

98300672

98300759

98300761

98300763

98300709

98300810

98300827

088L1364

088L1092

088L1362

088L1090

088L1360

088L1088

g
H]
2
o
@
-
§
Lol

97

-20°C

-10°C 110
0°C 119
+10°C 119

Descrizione

DEVlIpipeguard™ 33
DEVIpipeguard™ 33
DEVIpipeguard™ 25
DEVIpipeguard™ 25
DEVIpipeguard™ 25
DEVIpipeguard™ 10
DEVliceguard™ 18
DEVliceguard™ 18
EChotwatt 70 Red
EChotwatt 70
EChotwatt 55, green
EChotwatt 55
EChotwatt 45, black

EChotwatt 45

Potenza
30V (W/m

33W/m@ 10°C
33W/m @ 10°C
26 W/m @ 10°C
25W/m @ 10°C
25W/m @ 10°C
10W/m @ 10°C
18W/m @ 0°C
18 W/m @ 0°C
12W/m @ 70°C
12W/m @ 70°C
9W/m @ 55°C
9W/m @ 55°C
7W/m @ 45°C

7W/m @ 45°C

Rotolo da 305m
Tagliato a misura
Rotolo da 300m
Rotolo da 100m
Tagliato a misura
Tagliato a misura
Rotolo da 100m
Tagliato a misura
Rotolo da 305m
Tagliato a misura
Rotolo da 300m
Tagliato a misura
Rotolo da 300m

Tagliato a misura

Massima lunghezza del cavo scaldante a 230V/50Hz - (m)

Taglia del fusibile di protezione con caratteristica tipo “C”

156 226

191 226 226 43 70

226 93

191 226

D I
226 35 56 70 87 46 74

99 52 84
110 58 93
145 58 93

116 146 28
131 146 32
146 146 36
146 146 42

51

58

67

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

81

91

105

EAEE
45 71 91

103

17


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-autolimitanti/Cavi-scaldanti%2C-DEVIpipeguard%E2%84%A2-%28B%29%2C-33W-m%4010%C2%B0C%2C-305-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/98300764
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-autolimitanti/Cavi-scaldanti%2C-DEVIpipeguard%E2%84%A2-%28B%29%2C-33W-m%4010%C2%B0C%2C-1-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/98300672
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-autolimitanti/Cavi-scaldanti%2C-DEVIpipeguard%E2%84%A2-%28B%29%2C-25W-m%4010%C2%B0C%2C-300-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/98300759
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-autolimitanti/Cavi-scaldanti%2C-DEVIpipeguard%E2%84%A2-%28B%29%2C-25W-m%4010%C2%B0C%2C-100-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/98300761
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-autolimitanti/Cavi-scaldanti%2C-DEVIpipeguard%E2%84%A2-%28B%29%2C-25W-m%4010%C2%B0C%2C-1-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/98300763
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-autolimitanti/Cavi-scaldanti%2C-DEVIpipeguard%E2%84%A2-%28B%29%2C-10W-m%4010%C2%B0C%2C-1-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/98300709
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-autolimitanti/Cavi-scaldanti%2C-DEVIiceguard%E2%84%A2-%28B%29%2C-18W-m%4010%C2%B0C%2C-100-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/98300810
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-autolimitanti/Cavi-scaldanti%2C-DEVIiceguard%E2%84%A2-%28B%29%2C-18W-m%4010%C2%B0C%2C-1-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/98300827
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Self-limiting-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-EChotwatt%2C-12W-m%4070%C2%B0C%2C-305-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L1364
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Self-limiting-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-EChotwatt%2C-12W-m%4070%C2%B0C%2C-1-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L1092
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Self-limiting-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-EChotwatt%2C-9W-m%4055%C2%B0C%2C-305-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L1362
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Self-limiting-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-EChotwatt%2C-9W-m%4055%C2%B0C%2C-1-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L1090
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Self-limiting-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-EChotwatt%2C-7W-m%4045%C2%B0C%2C-305-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L1360
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Self-limiting-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-EChotwatt%2C-7W-m%4045%C2%B0C%2C-1-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L1088
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Riscaldamento elettrico

Cavi scaldanti autoregolanti
Accessori
per cavi autoregolanti

Codice Illustrazione Modello Descrizione PL

m — Connessione cavo scaldante con 1,5 m di cavo di alimentazione e relativo

— Connecto B-S : Co 21
terminale di chiusura cavo

088L0416

Connessione cavo scaldante con 1,5 m di cavo di alimentazione SENZA

088L0413 R Connecto B-A 21

terminale di chiusura cavo £
3
Es
Bk b S.2
auEnE — 2%
» v . e o
088L0414 bl Connecto B-C Per connessione cavo scaldante con cavo scaldante 21
) o
T
088L0417 P Connecto B-T Per connessione con 2 cavi scaldanti e terminale di chiusura cavo 21

t
t

i

088L0420 - Ty Connecto B-X Per connessione con 4 cavi scaldaqn eq un cavo di alimentazione. N
Si aggiungono due terminali di chiusura cavo

u
u
"

i I ki
088L0419 i |

Per connessione con due cavi scaldanti ed un cavo di alimentazione. Si
Connecto B-TE3 X e 21
aggiungono tre terminali di chiusura cavo

%

i
t

088L0418 o b Connecto B-TE2 Per connessione con un cavo scaldapte .ed. un cavo di alimentazione. Si ”n
aggiungono due terminali di chiusura cavo

088L0415 Connecto B-E Terminale cavo scaldante 21

Connecto B-X

Connecto B-C

Connecto B-TE2

123

4 - Riscaldamento elettrico


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori/p/088L0416
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori/p/088L0413
0
0
0
0
0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori/p/088L0415

Riscaldamento elettrico

Applicazione per tUbaZiOni (all'interno o all'esterno del tubo)
Installazione interna e esterna
ECpipeheat

Descrizione

Il cavo ECpipeheat con spina & un

cavo scaldante autolimitante che viene
utilizzato principalmente per la protezione
antigelo dei tubi.

La capacita di auto-limitazione del cavo
assicura che la potenza erogata del cavo
dipenda dalla temperatura ambiente.

| cavi scaldanti possono essere installati
sopra o all'interno del tubo, perché il
cavo é stato approvato per |'uso in acqua
potabile.

ECpipeheat
|IEC 800 norms. - 20W/m a 230 V. - Max. 80 °C

Potenza
220/230V (W)

Codice Descrizione

ECpipeheat-10

98300019 tagliato a misura 10 ! 2
088L0989 ECpipeheat plug V2 20 2 21
088L0990 ECpipeheat plug V2 40 4 21
088L0991 ECpipeheat plug V2 60 6 21
088L0992 ECpipeheat plug V2 80 8 21
088L0993 ECpipeheat plug V2 100 10 21
088L0994 ECpipeheat plug V2 120 12 21
088L0995 ECpipeheat plug V2 140 14 21
088L0996 ECpipeheat plug V2 160 16 21
088L0997 ECpipeheat plug V2 190 19 21
088L0998 ECpipeheat plug V2 220 22 21
088L0999 ECpipeheat plug V2 250 25 21
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-autolimitanti/Cavi-scaldanti%2C-DEVIpipeheat%E2%84%A2-10-V2%2C-10W-m%4010%C2%B0C%2C-1-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/98300019
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Self-limiting-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-Readymade-ECpipeheat%2C-10W-m%4010%C2%B0C%2C-2-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0989
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Self-limiting-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-Readymade-ECpipeheat%2C-10W-m%4010%C2%B0C%2C-4-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0990
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Self-limiting-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-Readymade-ECpipeheat%2C-10W-m%4010%C2%B0C%2C-6-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0991
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Self-limiting-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-Readymade-ECpipeheat%2C-10W-m%4010%C2%B0C%2C-8-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0992
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Self-limiting-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-Readymade-ECpipeheat%2C-10W-m%4010%C2%B0C%2C-10-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0993
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Self-limiting-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-Readymade-ECpipeheat%2C-10W-m%4010%C2%B0C%2C-12-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0994
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Self-limiting-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-Readymade-ECpipeheat%2C-10W-m%4010%C2%B0C%2C-14-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0995
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Self-limiting-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-Readymade-ECpipeheat%2C-10W-m%4010%C2%B0C%2C-16-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0996
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Self-limiting-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-Readymade-ECpipeheat%2C-10W-m%4010%C2%B0C%2C-19-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0997
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Self-limiting-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-Readymade-ECpipeheat%2C-10W-m%4010%C2%B0C%2C-22-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0998
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Heating-cables/Self-limiting-heating-cables/Cavi-scaldanti%2C-Readymade-ECpipeheat%2C-10W-m%4010%C2%B0C%2C-25-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/088L0999
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Applicazione per tubazioni (oo aliinterno del tubo)
Installazione esterna
DEViaqua™

Descrizione

DEVlaqua™ é un cavo di alta qualita,
con schermo intrecciato, cavo di
riscaldamento a doppio conduttore
Con una guaina esterna resistente

ai raggi UV.

E stato progettato per la protezione
antigelo all'interno delle tubazioni
d'acqua ed e approvato per l'uso

in container con acqua potabile.

DEViaqua™
% IEC 800 norms. - 9W/m a 230 V. - Max. 80 °C
o
g
N Lunghezza Potenza £
Codice ‘ m ‘ 220/230V (W) ‘ PL S
140F0000 3 25 21 E£3
140F0001 5 45 21
140F0002 7 65 21
140F0003 10 % 21
140F0004 12 110 21
140F0005 15 135 21
140F0006 20 180 21
140F0007 25 225 21
140F0008 30 270 21
140F0009 35 315 21
140F0010 40 360 21
140F0011 50 450 21
140F0012 60 540 21
140F0013 70 630 21
140F0014 80 720 21
140F0015 % 810 21
140F0016 100 900 21
N.B. 140F0017 110 990 21
DEVIagua™ puo essere utilizzato solo se
) ) T 140F0018 120 1080 21
installato in tubazioni e completamente
ricoperto d'acqua. Ecaqua 9t & destinato 140F0019 130 1170 21
esclusivamente all'uso con acqua 140F0020 140 1260 2
potabile fredda con una temperatura
oo 140F0021 150 1350 21
max. Di 23°C.
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-3-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0000
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-5-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0001
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-7-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0002
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-10-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0003
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-12-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0004
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-15-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0005
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-20-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0006
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-25-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0007
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-30-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0008
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-35-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0009
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-40-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0010
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-50-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0011
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-60-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0012
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-70-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0013
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-80-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0014
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-90-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0015
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-100-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0016
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-110-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0017
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-120-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0018
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-130-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0019
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-140-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0020
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Cavi-scaldanti/Cavi-scaldanti-resistivi/Cavi-scaldanti%2C-DEVIaqua%E2%84%A2-9T%2C-9-W-m%2C-150-00-m%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/140F0021
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Applicazione con materassino elettrico
per tutte le paVimentaZiOni (installazione interna)
Accessori per cavi scaldanti e materassini

Accessori per cavi scaldanti e materassini

Codice

19805241

19805193

19805192

19805220

19805236

18055350

18055240

19805258

19808234

19808236

19805266

19805076

140F1511

19805704

Prodotto

DEVI Chain
DEVI Clip
DEVI Clip
DEVI Clip
DEVI Clip

DEVI Crimp

DEVI Crimp

DEVI Drain
DEVI Fast
DEVI Fast
DEVI Fast
DEVI Fast

DEVI Gut

DEVI Rep

™
DW=

140F1511

19808234 / 19808236

19805076

4 - Riscaldamento elettrico

Descrizione

Catena metallica per applicazione nel pluviale

Fermacavo per applicazione sulle tegole del tetto (kit)

Fermacavo per applicazione sulle tegole del tetto (kit)

Staffa fissaggio cavi in plastica - 10 mm CC

Clip di plastica per il fissaggio del cavo

Kit di riparazione cavi a doppio conduttore con guaina termoretraibile

Kit di riparazione con guaina termorestringente per la parte terminale
di cavo a singolo conduttore o del materassino.

Fermacavo per applicazione nel pluviale

Rotolo con staffa fissaggio cavi in metallo da 5 m

Rotolo con staffa fissaggio cavi in metallo da 25m

Staffa fissaggio cavi in plastica - 25 mm CC

Nastro di alluminio 38 mm x 50 m

Fermacavo per applicazione all'interno della grondaia del tetto

Kit di riparazione cavi a doppio conduttore per applicazione nel calcestruzzo

2]

19805220

&

19805192

2K

19805704

19805220 19805236

18055240

N

18055350

Confezione PL
Tm. 21
20+10+30 21
25 pcs. 21
10x 1 m. 21
1000 pcs. 21

1 set 21

1 set 21

25 pcs. 21

- 21

- 21

Tm. 21
1roll 21

25 pcs. 21

1 set 21

&9

19805258

2%

19805193

19805241


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori/p/19805241
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori%2C-Installazione-facile/p/19805193
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori%2C-Installazione-facile/p/19805192
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori%2C-Installazione-facile/p/19805220
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori%2C-Installazione-facile/p/19805236
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori/p/18055350
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori/p/18055240
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori%2C-Installazione-facile/p/19805258
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori%2C-Installazione-facile/p/19808234
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori%2C-Installazione-facile/p/19808236
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori%2C-Installazione-facile/p/19805266
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori%2C-Installazione-facile/p/19805076
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori%2C-Installazione-facile/p/140F1511
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscalamento-elettrico/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori/p/19805704
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Riscaldamento elettrico

Controlli per sistemi di riscaldamento
elettrico e cavi scaldanti
ECtemp Smart / ECtemp Touch

Descrizione

Lintuitiva App ECtemp Smart trasforma
il tuo smartphone in un controllo remoto
in grado di operare facilmente con il

tuo sistema di riscaldamento elettrico a
pavimento da qualsiasi parte del mondo. \

Le caratteristiche della Smart App | ‘
permettono di programmare il tuo
sistema di riscaldamento a pavimento ‘

secondo i tuoi ritmi riducendo i costi P P II [
dei consumi energetici mentre ci si 8 [l [
. . | ] | Doy |
trova in un ambiente confortevole con 05 ansaon o |
temperature controllate 24/7. Compatibile esclusivamente
con Android e iOS
S
. - g
Codice Descrizione PL £
se
=
S
088L1140 ECtemp™™ Smart Bianco Polare; 230V, 16 A, comb. sensor 21 23
088L1141 ECtemp™™ Smart Bianco Puro; 230V, 16 A, comb. sensor 21
088L1143 ECtemp™™ Smart Nero; 230V, 16 A, comb. sensor 21

ECtemp Touch é un termostato
elettronico timer programmabile utilizzato
per controllare gli elementi riscaldanti del
pavimento elettrico.

Esso dispone di un programma di risparmio
energetico che consente di pre-impostare
la temperatura a livelli di risparmio
energetico - tra cui un controllo ottimale
diinizio che garantisce il raggiungimento
della temperatura desiderata al momento
giusto.

Codice ‘ Descrizione ‘ PL

088L0128 ECtemp™™ Touch - Bianco 230V 21
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Termostati/Termostati%2C-Danfoss-ECtemp-Smart-Bianco-polare%2C-Tipo-di-sensore%3A-Tetto-%2B-Pavimento/p/088L1140
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Termostati/Termostati%2C-Danfoss-ECtemp-Smart-bianco-puro%2C-Tipo-di-sensore%3A-Tetto-%2B-Pavimento/p/088L1141
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Termostati/Termostati%2C-ECtemp-Smart%2C-Tipo-di-sensore%3A-Tetto-%2B-Pavimento/p/088L1143
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Termostati/Termostati%2C-ECtemp-Touch%2C-Tipo-di-sensore%3A-Tetto-%2B-Pavimento/p/088L0128
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Riscaldamento elettrico

Controlli per sistemi di riscaldamento
elettrico e cavi scaldanti
ECtemp 130/53X

Descrizione

ECTemp 130 € un semplice ma
efficiente termostato per uso interno con
un design moderno.

Assicura un controllo semplice e preciso
dei sistemi elettrici di riscaldamento

a pavimento, con ogni genere

di rivestimento.

ECtemp 53X & un semplice ma efficiente
termostato per installazione a quadro su
barra DIN.

E fornito in 5 versioni con differenti range
di temperatura per diverse applicazioni.

4 - Riscaldamento elettrico

Codice

088L0030

088L0032

Codice

088L0034

088L0035

088L0121

130

Descrizione
ECtemp™™ 130 - montaggio a parete, 5-45°C, 16 A, floor sensor

ECtemp™™ 132 - montaggio a parete, 5-35°C, 16 A, comb. Sensor

® N

— \ o

I "

O .\»._ 45 2
Pecfitt

Descrizione

ECtemp™™ 531; rapida installazione, 5-45°C, 15 A,
sensore a pavimento

ECtemp™™ 532; rapida installazione, 5-35°C, 15 A,
comb. sensor (20-60°C).

ECtemp™™ Next Plus, sensore ambiente 5-35°C,
sensore a pavimento 5-45°C, 16A

PL

21

21

PL

21

21

21


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Termostati/Termostati%2C-ECtemp-serie-13x%2C-Tipo-di-sensore%3A-Pavimento/p/088L0030
0
0
0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Termostati/Termostati%2C-ECtemp-Next-Plus%2C-Tipo-di-sensore%3A-Tetto-%2B-Pavimento/p/088L0121
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Riscaldamento elettrico

Controlli per sistemi di riscaldamento
elettrico e cavi scaldanti
ECtemp 850/610/330

Descrizione

ECtemp 850 ¢ un termostato avanzato
con display a LED utilizzato per le
applicazioni a terra o sul tetto all'aperto.

I sensori forniscono informazioni sia
del livello di umidita che della
temperatura, con un conseguente
controllo ottimale del sistema di
riscaldamento.

Il sistema pud essere configurato in tre
modi:

+ COmMe Un unico sistema per tetto o terra
(da 1 a4 sensori)

-« come un sistema doppio per tetto
o terra (2 - 4 sensori)

« come sistema combinato per tetto
e terra (2 - 4 sensori).

ECtemp 610 & un termostato
elettronico, adatto a molti scopi differenti:
sia per applicazioni interne che esterne.

E fornito con un interruttore a 2-poli
e un sensore a filo per controllare
la temperatura desiderata.

ECtemp 330 ¢ un semplice ma efficiente
termostato per installazione a quadro su
barra DIN.

E fornito in 5 versioni con differenti range
di temperatura per diverse applicazioni.

Codice ‘ Descrizione

088L0449 ECtemp™™ 850 - Termostato + alimentazione 21
088L0458 2 sensore per il terreno ECtemp™™ 850 21
S
088L0459 1 sensore per il tetto ECtemp™™ 850 21 g
Sg
[ B =
239
e o
[
.
1770
e JILE] D)
| )
®
Codice ‘ Descrizione ‘ PL

Ectemp 610 - IP 44-installazione a parete

08810448 0 su tubazione, -10 - +50°C, sensore remotizzato 21
ees e . _—
......... e,
@ L. . a3
{i
@k, &
csce ey
Codice Descrizione PL
088L0444 ECtemp™™ 330;-10 +10 °C, 16 A, DIN rail, sensore a pavimento, Protez. Antigelo 21
088L0445 ECtemp™™ 330; +5 -45 °C, 16 A, DIN rail, sensore a pavimento, Riscaldam. ambienti 21
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Termostati/Termostati%2C-Tipo-di-sensore%3A-senza-sensore/p/088L0449
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori%2C-Quantit%C3%A0-imballo%3A-2/p/088L0458
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Accessori-per-riscaldamento-elettrico/Accessori%2C-Quantit%C3%A0-imballo%3A-1/p/088L0459
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Termostati/Termostati%2C-ECtemp-610%2C-Tipo-di-sensore%3A-Cavo/p/088L0448
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Termostati/Termostati%2C-ECtemp-330%2C-Tipo-di-sensore%3A-Cavo/p/088L0444
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-elettrico/Riscaldamento-elettrico-Danfoss/Termostati/Termostati%2C-ECtemp-330%2C-Tipo-di-sensore%3A-Cavo/p/088L0445
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Introduzione

Satelliti d'utenza per produzione
di ACS, bilanciamento e contabilizzazione
Vantaggi e costi di gestione

Vantaggi

Lutilizzo di un satellite d'utenza all'ingresso di ogni appartamento che faccia produzione istantanea di ACS e una soluzione che presenta
una serie di vantaggi sotto diversi punti di vista. Di seguito elenchiamo i principali:

S Annullamento del rischio legionella
%;5) Una produzione di ACS istantanea non presenta problemi di formazione di Legionella. Nel caso di impianti di produzione ACS
centralizzata, il serbatoio di accumulo dell'acqua sanitaria deve essere disinfettato o sottoposto a shock termici frequenti.

Semplicita impiantistica
Nel caso in oggetto la distribuzione a colonne montante semplificata, grazie all'eliminazione delle tubazioni dedicate
ad ACS e suo ricircolo.

=~ Eliminazione del ricircolo
“~—  Permette di eliminare il problema del suo bilanciamento e disinfezione della linea.

Semplicita di contabilizzazione

& 1) Lacontabilizzazione avviene con un contalitri sull'acqua fredda sanitaria in ingresso al satellite e un misuratore di energia per
riscaldamento + ACS (viene contabilizzata anche I'energia necessaria alla produzione di ACS). Viene cosi eliminato un contalitri
(ed il problema della definizione della quota fissa, normalmente molto elevata a causa delle dispersioni termiche della rete di
ricircolo)

& Accumuliinerziali
Si utilizza lo stesso accumulo inerziale sia per riscaldamento che per ACS eliminando cosi quello dediato all’ ACS. Essendo
&= inoltre il contenuto dell'accumulo acqua tecnica, questa, se opportunamente trattata, non pone rischi di corrosione dei
materiali con conseguente allungamento della vita dell'impianto.

Temperatura acqua primaria

l => Producendo ACS con uno scambiatore a piastre in controcorrenza ho bisogno di una temperatura di alimentazione del
primario inferiore rispetto a quella necessaria per scaldare un bollitore (lo scambiatore a serpentina ha per definizione
una resa inferiore a quello a piastre). Per esempio, come si evince dal grafico sottostante, pud bastare una temperatura di
alimentazione di 50°C per produrre ACS a 45°C.

Temperatura di ritorno

& € Durante la produzione istantanea di ACS lo scambiatore a piastre estrae potenza termica dal primario portandolo ad una
temperatura molto bassa, vicina a quella dell’AFS in ingresso dalla rete. Il funzionamento in produzione ACS abbatte di molto
la temperatura di ritorno in centrale termica, riducendo o annullando le dispersioni termiche sulle tubazioni di ritorno. In
estate la temperatura di ritorno puo facilmente risultare inferiore della temperatura ambiente. Risulta per questo motivo
molto efficiente l'integrazione con energia rinnovabile (es. Solare).

Ottimizzazione efficienza in impianti ibridi

T 1 l Produrre una mandata a 50°C & possibile con una sola PDC ma, qualora si volesse ottimizzare il COP, grazie alla bassa
temperatura di ritorno, & impiegabile una soluzione ibrida dove la maggior parte della della potenza e fornita dalla PDC (es. da
30 a 45°C) e solamente l'incremento da 45° a 50°C é realizzato con gas. Soluzioni ibride sono inoltre una valida alternativa per
il periodo invernale, per evitare di sovradimensionare la PDC.

Portata primario e capacita produzione ACS: 45°C

Portata primario a diverse temperature di alimentazione Temperatura di ritorno a diverse temperature di alimentazione
Produzione ACS da 10°Ca 45°C Produzione ACS da 10°Ca 45°C

Portata massima primario raccomandata 950 I/h

S0°C 55°C 20
55°C
5 A8 | — T ! S | asc
' / X

'_____._.———-—-—'—'_______'_ 75

Portata primaric
Partata primario

3 5 g 9 n 13 15 17 19 21 23 3 5 7 9 1 13 15 17 19 21 23
Portata ACS Portata ACS
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Costi di gestione

Nonostante il gruppo polivalente debba lavorare costantemente a una temperatura
maggiore rispetto al caso di ACS centralizzata, bisogna considerare nel bilancio
energetico del sistema quanto segue:

1. Nel caso di ACS centralizzata bisognerebbe prevedere uno shock termico
con resistenza elettrica che nel caso istantaneo non e presente

2. Le dispersioni termiche della distribuzione di ACS e del ricircolo possono essere
importanti.

3. Latemperatura del primario per produrre ACS alla stessa temperatura ¢ inferiore
nel caso di produzione istantanea

4. In estate € possibile avere un apporto gratuito per la produzione di ACS
dal desurriscaldatore del gruppo polivalente

5. Diseguito si allega un‘analisi costi-benefici tra varie tipologie di impianti
considerando un generatore tradizione a gas.
Il raffronto per il nostro caso deve essere fatto sulle varianti 2 e 3

Analisi costi-benefici di una nuova costruzione

Variante 3
ACS decentralizzata
Impianto centralizzato
+ serbatoio di accumulo

Variante 1 Variante 2
Scaldabagno elettrico ACS centralizzata
ACS Impianto centralizzato Impianto centralizzato

Ristrutturazione

di 50 appartamenti

1. Costi d'investimento e di capitale
1.1 Costi d'investimento (€) 67.334 85.505 €72.291,00

1.2 Costi dipendenti dal capitale (€/a) 4.865,83 7.062,68 €6.277,80

Svn
=34
s
=
28
=&
o
=
-
=S
v v

Correlazione a Variante 1 (%) 100 145,18 €129,02

2. Costi correlati al consumo

2.1 Perdita di calore (€/a) 3.012,81 2.168,03 €745,42

23 Costi elettricita (pompe di circolazione) (€/a) 253,99 177,18 €164,03
Totale (€/a) 3.266,80 234521 €909,45
Correlazione a Variante 1 (%) 100 71,79 €27,84

3. Costi correlati all'esercizio €

3.1 Manutenzione (€/a) 1.080 1.170 €1.170,00
Totale (€/a) 1.080 1.170 €1.170,00
Correlazione a Variante 1 (%) 100 108,33 €108,33

4. Costiannuali (€/a) 9.212,62 10.577,89 €8.357,25
Correlazione a Variante 1 (%) 100 114,82 €90,72

(Fonte: Kulle & Hofstetter, Stadtwerke Munchen, 2011)
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Introduzione

Acqua calda sanitaria:
igiene e comfort
L'acqua e essenziale per la vita

L'acqua é essenziale per la vita

Dopo l'aria, I'acqua e il nostro elemento
pit importante. | legislatori stabiliscono
requisiti molto stringenti per gli impianti
idrici domestici e le utenze, per proteggere
i consumatori.

La responsabilita per la qualita dell'acqua
sanitaria e stabilita tramite diverse direttive
alle quali i produttori e i gestori degli
impianti e sistemi per il riscaldamento e la
distribuzione dell'acqua sanitaria devono
attenersi.

5 - Satelliti d'utenza e preparatori ACS

Batteri della Legionella

La disinfezione termica e un metodo
comprovato per una preparazione
dell'acqua sanitaria igienicamente sicura.

L'acqua sanitaria viene riscaldata per

un lungo periodo a una temperatura
superiore a 60 °C per prevenire la
proliferazione dei batteri della Legionella.

Anche la circolazione dell'acqua calda
deve essere sottoposta a questo
trattamento.

Quando l'intero sistema di distribuzione
dell'acqua calda sanitaria & stato
regolarmente lavato e idronicamente
bilanciato, tutte le norme riguardanti
I'acqua calda sanitaria sono state
rispettate.

Lo svantaggio di un impianto per

I'acqua calda sanitaria centralizzato con
disinfezione termica & una grande perdita
di calore durante il trasporto dal punto di
riscaldamento ai singoli punti di prelievo.

Un impianto per l'acqua calda sanitaria
decentralizzato ha il vantaggio che
I'acqua viene riscaldata soltanto quando
é effettivamente necessaria - e nella
quantita richiesta.

Un serbatoio di accumulo non &
necessario, né lunghi tubi per il trasporto,
con una minore perdita di calore.

Poiché limpianto e installato
direttamente in ciascun appartamento, i
tubi di mandata sono molto corti e sono
quindi conformi alla normativa DVGW di
3 litri (normativa tedesca).

Questo significa che il volume del tubo
dell'acqua di riscaldamento tra il punto
di riscaldamento dell'acqua ed il punto di
prelievo e inferiore ai 3 litri.

Nel caso dei satelliti d’'utenza, i tubi
dell'acqua di riscaldamento sono
regolarmente puliti e I'acqua calda
sanitaria viene completamente sostituita
e quindi nessuna proliferazione di batteri
della Legionella e possibile.

ACS: un comfort necessario

I satelliti d’'utenza sono progettati per
erogare acqua calda sanitaria all'apertura
del rubinetto: alla temperatura e alla
quantita giusta, esattamente quando se ne
ha bisogno.

Nel caso di diversi punti di prelievo, I'acqua
calda sanitaria sara erogata nella quantita
desiderata da tutti i rubinetti.

In questo modo, i satelliti d'utenza Flat

offrono agli utenti sempre il massimo
comfort!
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Introduzione

Preparatori ACS e satelliti d'utenza
Design, componenti chiave
e caratteristiche

Componenti chiave
di un satellite d’utenza EvoFlat™

1. Scambiatore di calore
Micro Plate per ACS

Attuatore flussostatico

Attuatore termostatico

Regolatori di pressione differenziali integrati
Valvola di zona

Bypass termostatico estivo

N vk W

Tronchetto di attesa per misuratore
di acqua sanitaria

8. Filtro

Saltelliti d'utenza
e preparatori ACS

Diagramma circuito

Esempio illustrato Evoflat 4.0

1 Scambiatore di calore Micro Plate per ACS

2 Attuatore flussostatico
3 Attuatore termostatico
lz 4 Regolatori di pressione differenziali integrati
ACS ¢ — = I 5 Valvola di zona
6 Bypass termostatico estivo
. 7 Tronchetto di attesa per misuratore di acqua sanitaria
AFS P X 8 Filtro
Uscita 2
7 3 230V
AFS
T
Ingresso _;7 T .
- | K D YO
@ e XD
4
Mandata o i Mandata
FC > . it ' 6 > pisc
6 X—D
Ritorno — N - T ,51‘ . Ritorno
FC ] VU Risc.
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Satelliti d'utenza

EvoFlat™ MSS

ACS istantanea, riscaldamento radiante

Descrizione

Satellite d'utenza per riscaldamento
diretto e produzione di ACS istantanea
per abitazioni mono e bifamiliari

e appartamenti.

Utilizza l'innovativo controllore TPC-M
con controllore di pressione differenziale
integrato.

EvoFlat™ & particolarmente adatta per
sistemi a due tubi in edifici residenziali
alimentati con teleriscaldamento, caldaie
o riscaldamento centralizzato.

La quantita di ACS riscaldata nello
scambiatore viene gestita grazie a un
controllo flussostatico e la temperatura
viene regolata da un controllore
autoazionato TPC-M.

Grazie alla combinazione della
regolazione flussostatica e termostatica si
ottiene un controllo ottimale.

La parte di controllo flussostatica
garantisce il passaggio di acqua calda
nello scambiatore solo quando vi e un
effettivo prelievo di ACS e interrompe il
flusso immediatamente dopo il termine
del prelievo.

Il lato riscaldamento comprende

un circuito di miscelazione con una
pompa in classe A che garantisce una
temperatura adatta per esempio a
impianti di riscaldamento a pavimento.

EvoFlat™ e disponibile nelle varianti
ad incasso (con scatola) o a parete ed e
implementabile con i sistemi

di distribuzione per riscaldamento

a pavimento e radiatori Danfoss.
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Y
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Caratteristiche e benefici

Satelliti d'utenza per sistemi
di riscaldamenti centralizzati

- Riscaldamento diretto
- Produziona ACS basata su principio

flussostatico con controllo della
temperatura termostatico

Capacita indicativa: 15 kW Risc, 55 kW ACS

Controllore efficiente e innovativo
TPC-M combinato con scambiatore
ad alte prestazioni per produzione su
richiesta e senza perdite

+ Minimo spazio richiesto per
l'installazione

Variante ad incasso o a parete
« Tubazioni e scambiatori in acciaio INOX

Circuito di miscelazione per
riscaldamento a bassa temperatura

Applicazioni

- Appartamenti

+Abitazioni monofamiliari

- Negozi/uffici

- Ristrutturazione di serbatoi
diacqua calda

- Preparazione ACS decentralizzata

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:

- Press. nominale (prim./sec.):
PN10/PN10

« Temperatura massima: T =95 °C
max

Pressione AFS:p = 1.5 bar

Materiale brasatura: Rame

(opzionale: acciaio inox)

Peso incluso cover: Max. 19 kg

Isolamento: EPP A 0.039

Alimentazione: 230V AC +/- 1%; 50 Hz

Dimensioni incl. staffa mont. (mm):
A590xL550xP 150

Dimensioni tubi (mm):

« Primario/Secondario: @ 18

Dimensioni connessioni:
- Tutte: G %" (filett. int.)

Opzioni aggiuntive

« Scatola daincasso

- Dima con valvole

- Contatore di calore

- Contatre volumetrico AFS

- Sistema di distribuzione per impianti
a pavimento

10
23

Scambiatore di calore Danfoss XBO6H-1
Filtro 3/4"N/N mv=0,6 mm

Valvola di non ritorno

Circolatore Risc. Wilo Yonos Para
Pozzetto per sonda V2"

ACS 24 Alloggiamento per misuratore
a ) e energia 3/4"x 110 mm
- 29 Sonda temperatura
38 30 Controllore temperatura
AFS 38 Controllore ACS TPC-M
40 Valv. termostatica Danfoss FJVR
<— per bypass/ricircolo (opzionale)
59  Alloggiam. per contalitri 3/4"x 110 mm
"""" 60 Raccordo aT per circuito riscaldamento
AFS 59 .
4
Mandata T “% %D Mandata
primario ] : risc.
> O{H——-=F ——»
23 5
6
Ritorno primario Ritorno
24 29 EE 10 risc.
& C



ENGINEERING
TOMORROW

Descrizione Caratteristiche

Bypass, 1 alloggiam. per misuratore AF, ricircolo,

con isolamento, HTC 14581710 67

EvoFlat™ MSS 1
Bypass, 1 alloggiam. per misuratore AF, ricircolo,

con isolamento, HTC LA AL o7

EvoFlat™ MSS 2
Bypass, 1 alloggiam. per misuratore AF, ricircolo,

con isolamento, HTC 145B1717 67

EvoFlat™ MSS 3

Accessori Codice

Scatola daincasso

H910xW 610 x D 150 mm, staffa di montaggio inclusa 145H4900 67

Porta

per scatola da incasso, H 910 x W 610 RELREOL 7

Cover per montaggio pensile

con porta, aperta sul fondo H 780 x W 600 x D 200 mm 004U8407 33

Cover per montaggio pensile

senza porta aperta sul fondo H 780 x W 600 x D 200 mm ROSLSSZE &

Staffa di montaggio
con 7 valvole a sfera 3/4"IT/ET L= 76 cm

Attuatore TWA.Q
230V NC per valvola di zona

Attuatore TWA.Q
24V NC per valvola di zona

145H4195 67

082F1600 28

082F1602 28

Contatore volumetrico AFS

DN15 con uscita impulsiva 267B0053 67

Contatore di calore SonoSafe10 014U0007 35

DN15, Qp=1.5m3/h, M-Bus cablato, a batteria Type 1 = Scambiatore a piastre modello XBO6H-1 26, TPC-M

Contatore di calore SonoSafe10
DN15, Qp=1.5m3/h, M-Bus cablato, a batteria con 2 ingressi impulsivi

HTC = Connessioni alta temperatura

Type 2 = Scambiatore a piastre modello XBO6H-1 40, TPC-M
014U0205 35 Type 3 = Scambiatore a piastre modello XBO6H+-1 60, TPC-M

Portata
primario
I/h

287

215
645
430

ACS: Esempi di capacita Riscaldamento: Esempi di capacita
- Capacita |Scambiatore| Temp. Temp. Portata Portata Capacita _ AT dP totale
ACS di calore primario | secondario| primario |secondario| primario ACS circuito | mario
] a piastre °C °C I/h I/h ] *kPa
37 XB 06H-1 26 65/19.1 10/45 707 910 16 20
37 XB 06H-1 26 65/22.4 10/50 762 796 18 10 30 1.5
37 XB 06H-1 40 65/16.8 10/45 673 910 12 10 40 1
45 XB 06H-1 40 65/17.6 10/45 833 1106 18 15 20 8
37 XB 06H-1 40 65/19.6 10/50 714 796 14 15 30 3
45 XB 06H-1 40 65/20.6 10/50 890 968 21 15 40 1.5
55,5 XB 06H+ -60 65/14.0 10/45 950 1365 41 * Misuratore calore non incluso
53 XB 06H+ -60 65/15.8 10/50 950 1140 41
42 XB 06H+ -60 55/16.3 10/45 950 1033 41
33,7 XB 06H+ -60 50/19.1 10/45 950 829 41

* Misuratore calore non incluso (Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacita in condizioni di temperatura differenti)
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4900
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4901
https://store.danfoss.com/it/it/Coperchio-con-sportello%2C-apertura-sulla-base-A-740-x-L-600-x-P-200-mm/p/004U8407
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/004U8578
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4195
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-1-20-m/p/082F1600
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-1-20-m/p/082F1602
0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0007
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0205
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Riscaldamento-diretto-con-miscelazione-e-acqua-calda-sanitaria/EvoFlat-MSS%2C-Tipo-1%2C-10-bar%2C-95-%C2%B0C%2C-Nome-del-regolatore-ACS%3A-TPC-M%2C-Termostato/p/145B1710
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Riscaldamento-diretto-con-miscelazione-e-acqua-calda-sanitaria/EvoFlat-MSS%2C-Tipo-2%2C-10-bar%2C-95-%C2%B0C%2C-Nome-del-regolatore-ACS%3A-TPC-M%2C-Termostato/p/145B1713
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Riscaldamento-diretto-con-miscelazione-e-acqua-calda-sanitaria/EvoFlat-MSS%2C-Tipo-3%2C-10-bar%2C-95-%C2%B0C%2C-Nome-del-regolatore-ACS%3A-TPC-M%2C-Termostato/p/145B1717

Satelliti d'utenza

EvoFlat™ FSS

ACS istantanea, riscaldamento ad alta temperatura

Descrizione

Satellite d'utenza per riscaldamento
diretto e produzione di ACS istantanea
per abitazioni mono e bifamiliari

e appartamenti.

Utilizza I'innovativo controllore TPC-M
con controllore di pressione differenziale
integrato.

EvoFlat™ e particolarmente adatta per
sistemi a due tubi in edifici residenziali
alimentati con teleriscaldamento, caldaie
o riscaldamento centralizzato.

La quantita di ACS riscaldata nello
scambiatore viene gestita grazie a un
controllo flussostatico e la temperatura
viene regolata da un controllore
autoazionato TPC-M.

Grazie alla combinazione della
regolazione flussostatica e termostatica si
ottiene un controllo ottimale.

La parte di controllo flussostatica
garantisce il passaggio di acqua calda
nello scambiatore solo quando vi & un
effettivo prelievo di ACS e interrompe il
flusso immediatamente dopo il termine
del prelievo.

EvoFlat™ é disponibile nelle varianti
ad incasso (con scatola) o a parete.

>

>
3 3
' >
< <
< <
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Caratteristiche e benefici

Satelliti d'utenza per sistemi
di riscaldamenti centralizzati

- Riscaldamento diretto

- Produziona ACS basata su principio
flussostatico con controllo della
temperatura termostatico

- Capacita indicativa: 15 kW Risc, 55 kW ACS

Controllore efficiente e innovativo
TPC-M combinato con scambiatore ad
alte prestazioni per produzione

su richiesta e senza perdite

+ Minimo spazio richiesto per
l'installazione

Variante ad incasso o a parete

- Tubazioni e scambiatori in acciaio INOX

Applicazioni

Appartamenti

«Abitazioni monofamiliari

- Negozi/uffici

- Ristrutturazione di serbatoi
diacqua calda

- Preparazione ACS decentralizzata

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:

« Press. nominale (prim./sec.):
PN10/PN10

- Temperatura massima: T __=95°C
Pressione AFS:p =15 bar

- Materiale brasatura: Rame
(opzionale: acciaio inox)

Peso incluso cover: Max. 16 kg
Isolamento: EPP A\ 0.039
Alimentazione: 230V AC +/- 1%; 50 Hz
Dimensioni incl. placca di mont. (mm):
« A590xL550xP 150

Dimensioni tubi (mm):

« Primario/Secondario: @ 18
Dimensioni connessioni:

- Tutte: G %" (filett. int.)

Opzioni aggiuntive

- Scatola da incasso

- Dima con valvole

- Contatore di calore

- Contatore volumetrico AFS

2
2 Scambiatore di calore
Danfoss XBO6H-1
5 Filtro 3/4"N/N mv=0,6 mm
23 Pozzetto per sonda 2"
ACS 24 Alloggiamento
- I per misuratore energia
3/4"x 110 mm
38 38 Controllore ACS TPC-M
4 40 Termostato Danfoss FJVR
AFS per bypass/ricircolo
O T T R B 59 Alloggiamento per contalitri
§§ EE : 3/4"x 110 mm
AFS 59
Mandata | ‘1% e %D 40
primario Mandata risc.
> 4 oL >
23
Ritorno
primario 24 Ritorno risc.
- — -
|
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Descrizione Caratteristiche
EvoFlat™ FSS 1 Bypass, 1 alloggiam. per misuratore AF, isolamento 145B0010 67
EvoFlat™ FSS 2 Bypass, 1 alloggiam. per misuratore AF, isolamento 145B0013 67
EvoFlat™FSS 3 Bypass, 1 alloggiam. per misuratore AF, isolamento 145B0017 67

Accessori Codice

Scatola daincasso

H910xW 610 x D 150 mm, staffa di montaggio inclusa 145H4900 67

Porta

per scatola da incasso, H 910 x W 610 RELREOL 7

Cover per montaggio pensile

con porta, aperta sul fondo H 780 x W 600 x D 200 mm 004U8407 33

Cover per montaggio pensile

senza porta aperta sul fondo H 780 x W 600 x D 200 mm ROSLSSZE &

Staffa di montaggio
con 7 valvole a sfera 3/4"IT/ET L= 76 cm

Attuatore TWA.Q
230V NC per valvola di zona

Attuatore TWA.Q
24V NC per valvola di zona

145H4195 67

082F1600 28

082F1602 28

Contatore volumetrico AFS
DN15 con uscita impulsiva

267B0053 67

Contatore di calore SonoSafe10
DN15, Qp=1.5m3/h, M-Bus cablato, a batteria 014U0007 35

Type 1 = Scambiatore a piastre modello XBO6H-1 26, TPC-M
014U0205 35 Type 2 = Scambiatore a piastre modello XBO6H-1 40, TPC-M

Type 3 = Scambiatore a piastre modello XBO6H+-1 60, TPC-M

Contatore di calore SonoSafe10
DN15, Qp=1.5m3/h, M-Bus cablato, a batteria con 2 ingressi impulsivi

Saltelliti d'utenza
e preparatori ACS

ACS: Esempi di capacita Riscaldamento: Esempi di capacita

- Capacita |Scambiatore| Temp. Temp. Portata Portata Capacita AT dP totale | Portata
ACS di calore primario | secondario| primario |secondario| primario Risc. circuito | primario | primario
kw a piastre °C °C I/h I/h *kPa kw risc. °C *kPa I/h

37 XBO6H-126  65/19.1 10/45 910 16 20

37 XBO6H-126  65/22.4 10/50 762 796 18 10 30 15 287
37 XB 06H-1 40 65/16.8 10/45 673 910 12 10 40 1 215
45 XB06H-140  65/17.6 10/45 833 1106 18 15 20 8 645
37 XB 06H-1 40 65/19.6 10/50 714 796 14 15 30 3 430
45 XBO06H-140  65/20.6 10/50 890 968 21 15 40 1.5 323
55,5 XB 06H+ -60 65/14.0 10/45 950 1365 41 * Misuratore calore non incluso

53 XBO6H+-60  65/15.8 10/50 950 1140 41

42 XBO6H+-60  55/16.3 10/45 950 1033 41

33,7 XBO6H+-60  50/19.1 10/45 950 829 41

* Misuratore calore non incluso (Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacita in condizioni di temperatura differenti)
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4900
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4901
https://store.danfoss.com/it/it/Coperchio-con-sportello%2C-apertura-sulla-base-A-740-x-L-600-x-P-200-mm/p/004U8407
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/004U8578
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4195
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-1-20-m/p/082F1600
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-1-20-m/p/082F1602
0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0007
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0205
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Riscaldamento-diretto-e-acqua-calda-sanitaria/EvoFlat-FSS%2C-Tipo-1%2C-10-bar%2C-95-%C2%B0C%2C-Nome-del-regolatore-ACS%3A-TPC-M%2C-Termostato/p/145B0010
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Riscaldamento-diretto-e-acqua-calda-sanitaria/EvoFlat-FSS%2C-Tipo-2%2C-10-bar%2C-95-%C2%B0C%2C-Nome-del-regolatore-ACS%3A-TPC-M%2C-Termostato/p/145B0013
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Riscaldamento-diretto-e-acqua-calda-sanitaria/EvoFlat-FSS%2C-Tipo-3%2C-10-bar%2C-95-%C2%B0C%2C-Nome-del-regolatore-ACS%3A-TPC-M%2C-Termostato/p/145B0017
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Satelliti d'utenza

EvoFlat™ 4.0 M
ACS istantanea, riscaldamento radiante

Descrizione

Satellite d'utenza per riscaldamento
diretto e produzione di ACS istantanea
per abitazioni mono e bifamiliari e
appartamenti.

Produzione ACS istantanea mediante
controllo pressostatico/termostatico
combinato. Il satellite & automaticamente
bilanciato grazie a due valvole di controllo
pressione differenziale integrate.

EvoFlat™ e particolarmente adatta per
sistemi a due tubi in edifici residenziali
alimentati da qualsiasi fonte di calore
centralizzata (teleriscaldamento, caldaie,
pompe di calore).

La quantita di ACS riscaldata nello
scambiatore viene gestita grazie a un
controllo flussostatico e la temperatura
viene regolata da un attuatore
termostatico.

Grazie alla combinazione dei due elementi
di controllo si ottiene un controllo
ottimale.

La parte di controllo flussostatica
garantisce il passaggio di acqua calda
nello scambiatore solo quando vi & un
effettivo prelievo di ACS e interrompe il
flusso immediatamente dopo il termine
del prelievo.

Il lato riscaldamento comprende un
circuito di miscelazione con una pompa in
classe A che garantisce una

temperatura adatta per esempio a
impianti di riscaldamento a pavimento.

EvoFlat™ 4.0 puo essere installato
in cassetta ad incasso o a parete ed
& implementabile con i sistemi di
distribuzione per riscaldamento a
pavimento e radiatori Danfoss.

Grazie al vasto impiego di materiale
composito ad alte prestazioni (PPS),
Evoflat 4.0 rappresenta l'ultima
generazione di satelliti d'utenza Danfoss.
Evoflat 4.0 presenta alta resistenza a
corrosione, peso ridotto ed & compatibile
con l'impiego con pompe di calore.

I design modulare rende la manutenzione
particolarmente agevole, con accesso
frontale ai componenti principali.

5 - Satelliti d'utenza e preparatori ACS

Caratteristiche e benefici

- Satelliti d'utenza per sistemi di
riscaldamenti centralizzati

- Riscaldamento diretto

- Produzione ACS basata su principio
flussostatico con controllo della
temperatura termostatico

Capacita indicativa: 15 kW Risc, fino a
70 kW ACS

- Controllo modulante efficiente
e innovativo e scambiatore
MicroplateTM ad alte prestazioni

« Minimo spazio richiesto per
l'installazione

- Variante ad incasso o a parete
- Tubazioni e scambiatori in acciaio INOX

Circuito di miscelazione per
riscaldamento a bassa temperatura

Applicazioni

- Appartamenti

+Abitazioni monofamiliari collegate
a teleriscaldamento locale

+ Negozi/uffici

- Ristrutturazione di serbatoi
diacqua calda

- Preparazione ACS decentralizzata

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:

- Press. nominale (prim./sec.):
PN10/PN10O

- Temperatura massima: T __ =95 °C
Pressione AFS:p = 1.5 bar

- Materiale brasatura: Rame
(opzionale: acciaio inox)

Peso incluso cover: Max. 11 kg

Isolamento: EPP A 0.039

Alimentazione: 230V AC +/- 1%; 50 Hz

Dimensioni incl. staffa mont. (mm):
A613xL530xP 150

Dimensioni tubi (mm):

- Primario/Secondario: @ 18

Dimensioni connessioni:

- Tutte: G %" (filett. int.)

Opzioni aggiuntive

- Scatola da incasso

- Dima con valvole

- Contatore di calore

- Contatre volumetrico AFS

- Sistema di distribuzione per impianti
a pavimento

Plate heat exchanger DHW

Differential pressure controller

Stainer

Check valve

Ball valve

DHW circulation set with safety valve (Wilo yonos Para 2)
10 Heating pump mixing cirquit

12 Safety valve

17 Air vent

23 Sensor pocket

24 Fitting piece for energy meter 3/4"x 110 mm
29 Sensor

30 Valve HE

33 Plug for heating cirquit

38 Hot Water Controller

40 Summer by-pass

52 Zone valve

54 Safety thermostat with TWA

59 Fitting piece for water meter 3/4"x 110 mm

[CSIENINS NV NN
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Descrizione Caratteristiche
Evoflat 4.0 M 1 Bypass, 1 alloggiam. Per misuratore AF, isolamento completo 183B2000 67
Evoflat 4.0 M 2 Bypass, 1 alloggiam. Per misuratore AF, isolamento completo 183B2001 67
Evoflat 4.0 M 3 Bypass, 1 alloggiam. Per misuratore AF, isolamento completo 183B2002 67
Evoflat4.0M4  Bypass, 1 alloggiam. Per misuratore AF, isolamento completo 183B2003 67

Accessori ‘ Codice ‘ PL

Scatola da incasso
H910xW 610 x D 150 mm, staffa di montaggio inclusa

145H4900 67

Porta

per scatola da incasso, H910 x W 610 145H4901 67

Cover per montaggio pensile

con porta, aperta sul fondo H 780 x W 600 x D 200 mm 004u8407 33

Cover per montaggio pensile

senza porta aperta sul fondo H 780 x W 600 x D 200 mm DOEESZE 7

Staffa di montaggio

con 7 valvole a sfera 3/4"IT/ET L= 76 cm 145H4195 67

Attuatore TWA.Q

230V NC per valvola di zona o82u1c00 28

Attuatore TWA.Q
24V NC per valvola di zona

082F1602 28

Contatore volumetrico AFS 267B0053 67

DN15 con uscita impulsiva Tipo 1 = Scambiatore a piastre modello XBO5H 36
. Tipo 2 = Scambiatore a piastre modello XBO5H 46

Contatore di calore SonoSafe10
ontatore di calore sonosate 014U0007 35 Tipo 3 = Scambiatore a piastre modello XBO5H 54

Saltelliti d'utenza
e preparatori ACS

DNT5,Qp=15m3/h, M-Bus cablato, a batteria Tipo 4 = Scambiatore a piastre modello XBO5H 70

Contatore di calore SonoSafe10
DN15, Qp=1.5m3/h, M-Bus cablato, a batteria con 2 ingressi impulsivi

014U0205 35

ACS: Esempi di capacita Riscaldamento: Esempi di capacita
Capacita | Scambiatore Temp. Temp. Portata Portata dP Capacita AT dP totale | Portata
ACS di calore primario | secondario| primario |secondario| primario ACS @D primario | primario
KW a piastre d °C I/h I/h *kPa kW P"'l"ca"° *kPa I/h
37 XBO5H-36 65/15 10/50 637 13,3 20 10 20 12 430
43 XBO5H-36 65/16 10/50 750 15,4 27 10 25 8 344
45 XBO5H-46 65/15 10/50 770 16,2 23 10 30 6 287
49 XBO5H-46 65/15 10/50 844 17,6 29 10 35 5 246
55 XBO5H-54 65/15 10/50 943 19,8 34 10 40 4 215
37 XBO5H-54 55/18 10/50 869 13,3 27 17,5 30 20 500%*
60 XBO5H-70 65/14 10/50 1014 21,6 37 * Misuratore calore non incluso
70 XBO5H-70 65/14 10/50 1197 252 52 ** Portata primario massima
49 XBO5H-70 55/19 10/50 1158 17,6 50

* Misuratore calore non incluso (Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacita in condizioni di temperatura differenti)
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4900
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4901
https://store.danfoss.com/it/it/Coperchio-con-sportello%2C-apertura-sulla-base-A-740-x-L-600-x-P-200-mm/p/004U8407
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/004U8578
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4195
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-1-20-m/p/082F1600
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-1-20-m/p/082F1602
0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0007
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0205
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Satelliti d'utenza

EvoFlat™ 4.0 F

ACS istantaney, riscaldamento ad alta temperatura

Descrizione

Satellite d'utenza per riscaldamento
diretto e produzione di ACS istantanea
per abitazioni mono e bifamiliari e
appartamenti.

Produzione ACS istantanea mediante
controllo pressostatico/termostatico
combinato. Il satellite & automaticamente
bilanciato grazie a due valvole di controllo
pressione differenziale integrate.

EvoFlat™ e particolarmente adatta per
sistemi a due tubi in edifici residenziali
alimentati da qualsiasi fonte di calore
centralizzata (teleriscaldamento, caldaie,
pompe di calore).

La quantita di ACS riscaldata nello
scambiatore viene gestita grazie a un
controllo flussostatico e la temperatura
viene regolata da un attuatore
termostatico.

Grazie alla combinazione dei due elementi
di controllo si ottiene un controllo
ottimale.

La parte di controllo flussostatica
garantisce il passaggio di acqua calda
nello scambiatore solo quando vi & un
effettivo prelievo di ACS e interrompe il
flusso immediatamente dopo il termine
del prelievo.

EvoFlat™ 4.0 puo essere installato in
cassetta ad incasso o a parete.

Grazie al vasto impiego di materiale
composito ad alte prestazioni (PPS),
Evoflat 4.0 rappresenta l'ultima
generazione di satelliti d'utenza Danfoss.
Evoflat 4.0 presenta alta resistenza a
corrosione, peso ridotto ed e compatibile
con limpiego con pompe di calore.

Il design modulare rende la manutenzione
particolarmente agevole, con accesso
frontale ai componenti principali.

5 - Satelliti d'utenza e preparatori ACS

Caratteristiche e benefici

Satelliti d'utenza per sistemi di
riscaldamento centralizzati

« Riscaldamento diretto

- Produzione ACS basata su principio
flussostatico con controllo della
temperatura termostatico

Capacita indicativa: 15 kW Risc,,
finoa 70 kW ACS

- Controllo modulante efficiente
e innovativo e scambiatore
MicroplateTM ad alte prestazioni

« Minimo spazio richiesto per
l'installazione

Variante ad incasso o a parete

- Tubazioni e scambiatori in acciaio INOX

Applicazioni

+ Appartamenti

« Abitazioni monofamiliari collegate
a teleriscaldamento locale

+ Negozi/uffici
- Ristrutturazione di serbatoi
diacqua calda

« Preparazione ACS decentralizzata

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:

- Press. nominale (prim./sec.):
PN10/PN10O

Temperatura massima: T =95 °C
max

Pressione AFS:p = 1.5 bar

Materiale brasatura: Rame
(opzionale: acciaio inox)

Peso incluso cover: Max. 10 kg

Isolamento: EPP A 0.039

Alimentazione: 230V AC +/- 1%; 50 Hz

Dimensioni incl. staffa mont. (mm):
A613xL530xP 150

Dimensioni tubi (mm):

- Primario/Secondario: @ 18

Dimensioni connessioni:

- Tutte: G %" (filett. int.)

Opzioni aggiuntive

- Scatola da incasso

- Dima con valvole

- Contatore di calore

- Contatore volumetrico AFS

Plate heat exchanger DHW

2

4 Differential pressure controller

5 Stainer

7 Ballvalve

9 DHW circulation set with safety valve
12 Safety valve

17 Airvent

23 Sensor pocket

DCW

38 HotWater Controller

40  Summer By-pass

52 Zonevalve

52A TWA Q-NO 230V for zone valve (optional)
59  Fitting piece for water meter 3/4"x 110 mm

ffffffffffffffffffffffffff ~230V

HE
Supply

DHW-C
DH 23
Supply P> o @ »
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Return

24 Fitting piece for energy meter 3/4"x 110 mm
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Descrizione Caratteristiche
Evoflat 4.0 F 1 Bypass, 1 alloggiam. Per misuratore AF, isolamento completo 183B1000 67
Evoflat 4.0 F 2 Bypass, 1 alloggiam. Per misuratore AF, isolamento completo 183B1001 67
Evoflat 4.0 F 3 Bypass, 1 alloggiam. Per misuratore AF, isolamento completo 183B1002 67
Evoflat 4.0 F 4 Bypass, 1 alloggiam. Per misuratore AF, isolamento completo 183B1003 67

Accessori ‘ Codice ‘ PL

Scatola da incasso
H910xW 610 x D 150 mm, staffa di montaggio inclusa

145H4900 67

Porta

per scatola da incasso, H910 x W 610 145H4901 67

Cover per montaggio pensile

con porta, aperta sul fondo H 780 x W 600 x D 200 mm 004u8407 33

Cover per montaggio pensile

senza porta aperta sul fondo H 780 x W 600 x D 200 mm DOEESZE 7

Staffa di montaggio

con 7 valvole a sfera 3/4"IT/ET L= 76 cm 145H4195 67

Attuatore TWA.Q
230V NC per valvola di zona

Attuatore TWA.Q
24V NC per valvola di zona

082F1600 28

082F1602 28

Contatore volumetrico AFS 267B0053 67

DN15 con uscita impulsiva Tipo 1 = Scambiatore a piastre modello XBO5H 36
. Tipo 2 = Scambiatore a piastre modello XBO5H 46

Contatore di calore SonoSafe10
ontatore di calore sonosate 014U0007 35 Tipo 3 = Scambiatore a piastre modello XBO5H 54
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DNT5,Qp=15m3/h, M-Bus cablato, a batteria Tipo 4 = Scambiatore a piastre modello XBO5H 70

Contatore di calore SonoSafe10
DN15, Qp=1.5m3/h, M-Bus cablato, a batteria con 2 ingressi impulsivi

014U0205 35

Set RTL per Evoflat 4.0 F 18380528 67
Set RTL
ACS: Esempi di capacita Riscaldamento: Esempi di capacita
Capacita | Scambiatore Temp. Temp. Portata Portata Capacita circAJito dP totale | Portata
ACS di calore primario | secondario| primario |secondario| primario ACS i ratie primario | primario
kW a piastre °C °C I/h I/h *kPa kW Prige *kPa I/h
37 XBO5H-36 65/15 10/50 637 13,3 20 10 20 12 430
43 XBO5H-36 65/16 10/50 750 15,4 27 10 25 8 344
45 XBO5H-46 65/15 10/50 770 16,2 23 10 30 6 287
49 XBO5H-46 65/15 10/50 844 17,6 29 10 35 5 246
55 XBO5H-54 65/15 10/50 943 19,8 34 10 40 4 215
37 XBO5H-54 55/18 10/50 869 13,3 27 17,5 30 20 500%*
60 XBO5H-70 65/14 10/50 1014 21,6 37 * Misuratore calore non incluso
70 XBO5H-70 65/14 10/50 1197 25,2 52 ** Portata primario massima
49 XBO5H-70 55/19 10/50 1158 17,6 50

* Misuratore calore non incluso (Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacita in condizioni di temperatura differenti)
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4900
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4901
https://store.danfoss.com/it/it/Coperchio-con-sportello%2C-apertura-sulla-base-A-740-x-L-600-x-P-200-mm/p/004U8407
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/004U8578
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4195
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-1-20-m/p/082F1600
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-1-20-m/p/082F1602
0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0007
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0205
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Satelliti d'utenza

EvoFlat™ 4.0 W

ACS istantanea

Descrizione

Satellite d'utenza per produzione di
ACS istantanea per abitazioni mono e
bifamiliari e appartamenti.

Produzione ACS istantanea mediante
controllo pressostatico/termostatico
combinato. Il satellite & automaticamente
bilanciato grazie ad una valvola pressione
differenziale integrata.

EvoFlat™ e particolarmente adatta per
sistemi a due tubi in edifici residenziali
alimentati da qualsiasi fonte di calore
centralizzata (teleriscaldamento, caldaie,
pompe di calore).

La quantita di ACS riscaldata nello
scambiatore viene gestita grazie a un
controllo flussostatico e la temperatura
viene regolata da un attuatore
termostatico.

Grazie alla combinazione dei due elementi
di controllo si ottiene un controllo
ottimale.

La parte di controllo flussostatica
garantisce il passaggio di acqua calda
nello scambiatore solo quando vi & un
effettivo prelievo di ACS e interrompe il
flusso immediatamente dopo il termine
del prelievo.

EvoFlat™ 4.0 puo essere installato in
cassetta ad incasso o a parete.

Grazie al vasto impiego di materiale
composito ad alte prestazioni (PPS),
Evoflat 4.0 rappresenta l'ultima
generazione di satelliti d'utenza Danfoss.
Evoflat 4.0 presenta alta resistenza a
corrosione, peso ridotto ed &€ compatibile
con l'impiego con pompe di calore. Il
design modulare rende la manutenzione
particolarmente agevole, con accesso
frontale ai componenti principali.
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Caratteristiche e benefici

Satelliti d'utenza per sistemi di
riscaldamento centralizzati

- Riscaldamento diretto

- Produzione ACS basata su principio
flussostatico con controllo della
temperatura termostatico

Capacita indicativa: 15 kW Risc,,
finoa 70 kW ACS
- Controllo modulante efficiente
e innovativo e scambiatore
MicroplateTM ad alte prestazioni
« Minimo spazio richiesto per
l'installazione

Variante ad incasso o a parete
- Tubazioni e scambiatori in acciaio INOX

Applicazioni

Appartamenti

« Abitazioni monofamiliari collegate
a teleriscaldamento locale

+ Negozi/uffici
- Ristrutturazione di serbatoi
diacqua calda

« Preparazione ACS decentralizzata

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:

- Press. nominale (prim./sec.):
PN10/PN10O

Temperatura massima: T =95 °C
max

Pressione AFS:p = 1.5 bar

Materiale brasatura: Rame
(opzionale: acciaio inox)

Peso incluso cover: Max. 9 kg

Isolamento: EPP A 0.039

Alimentazione: 230V AC +/- 1%; 50 Hz

Dimensioni incl. staffa mont. (mm):
A613xL530xP 150

Dimensioni tubi (mm):

- Primario/Secondario: @ 18

Dimensioni connessioni:

- Tutte: G %" (filett. int.)

Opzioni aggiuntive

- Scatola da incasso

- Dima con valvole

- Contatore di calore

- Contatore volumetrico AFS

Plate heat exchanger DHW

2

4 Differential pressure controller

5 Stainer

7 Ballvalve

9 DHW circulation set with safety valve

12 Safety valve

17 Airvent

23 Sensor pocket

24 Fitting piece for energy meter 3/4"x 110 mm

DCW

DHW-C

DH
Supply

DH
Return

38 HotWater Controller
40  Summer By-pass
59  Fitting piece for water meter 3/4"x 110 mm
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Descrizione Caratteristiche
Evoflat 4.0 W 1 Bypass, 1 alloggiam. Per misuratore AF, isolamento completo 183B3000 67
Evoflat 4.0 W 2 Bypass, 1 alloggiam. Per misuratore AF, isolamento completo 183B3001 67
Evoflat 4.0 W 3 Bypass, 1 alloggiam. Per misuratore AF, isolamento completo 183B3002 67
Evoflat4.0W 4  Bypass, 1 alloggiam. Per misuratore AF, isolamento completo 183B3003 67

Accessori ‘ Codice ‘ PL

Scatola da incasso
H910xW 610 x D 150 mm, staffa di montaggio inclusa

145H4900 67

Porta

per scatola da incasso, H910 x W 610 145H4901 67

Cover per montaggio pensile

con porta, aperta sul fondo H 780 x W 600 x D 200 mm 004u8407 33

Cover per montaggio pensile

senza porta aperta sul fondo H 780 x W 600 x D 200 mm DOEESZE 7

Staffa di montaggio

con 7 valvole a sfera 3/4"IT/ET L= 76 cm 145H4195 67

Staffa di montaggio

con 5 valvole a sfera 3/4"IT/ET 145H4537 67

Contatore volumetrico AFS
DN15 con uscita impulsiva

267B0053 67

Contatore di calore SonoSafe10 014U0007 35

DN15, Qp=1.5m3/h, M-Bus cablato, a batteria Tipo 1 = Scambiatore a piastre modello XBOSH 36
. Tipo 2 = Scambiatore a piastre modello XBO5H 46
Contatore di calore SonoSafe10 014U0205 35 Tipo 3 = Scambiatore a piastre modello XBO5H 54

Saltelliti d'utenza
e preparatori ACS

DN15 =1.5m3/h, M-B blat batteri 2i ii Isivi
/Qp m3/h, Us cablato, a batteria con 2 Ingresst impulsivi Tipo 4 = Scambiatore a piastre modello XBO5H 70

ACS: Esempi di capacita

Capacita | Scambiatore| Temp. Portata dpP
di calore primario primario |secondario| primario
a piastre °C C I/h I/h *kPa
37 XBO5H-36 65/15 10/50 637 13,3 20
43 XBO5H-36 65/16 10/50 750 15,4 27
45 XBO5H-46 65/15 10/50 770 16,2 23
49 XBO5H-46 65/15 10/50 844 17,6 29
55 XBO5H-54 65/15 10/50 943 19,8 34
37 XBO5H-54 55/18 10/50 869 133 27
60 XBO5H-70 65/14 10/50 1014 21,6 37
70 XBO5H-70 65/14 10/50 1197 25,2 52
49 XBO5H-70 55/19 10/50 1158 17,6 50

* Misuratore calore non incluso (Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacita in condizioni di temperatura differenti)
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4900
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4901
https://store.danfoss.com/it/it/Coperchio-con-sportello%2C-apertura-sulla-base-A-740-x-L-600-x-P-200-mm/p/004U8407
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/004U8578
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4195
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4537
0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0007
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0205
https://store.danfoss.com/it/it/EvoFlat-4-0W%2C-Tipo-1%2C-10-bar%2C-95-%C2%B0C/p/183B3000
https://store.danfoss.com/it/it/EvoFlat-4-0W%2C-Tipo-2%2C-10-bar%2C-95-%C2%B0C/p/183B3001
https://store.danfoss.com/it/it/EvoFlat-4-0W%2C-Tipo-3%2C-10-bar%2C-95-%C2%B0C/p/183B3002
https://store.danfoss.com/it/it/EvoFlat-4-0W%2C-Tipo-4%2C-10-bar%2C-95-%C2%B0C/p/183B3003
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Satelliti d'utenza

EvoFlat™ 4.0 FSF
ACS istantanea, riscaldamento e raffrescamento
diretto per impianti a PDC centralizzata

Descrizione

Satellite d'utenza a“4 tubi” per
riscaldamento diretto e produzione di
ACS istantanea per abitazioni mono e
bifamiliari e appartamenti. Il satellite
dispone di due connessioni di primario
per alimentazione a temperatura
differenziata. La prima € dedicata

alla produzione istantanea di ACS
(alimentazione ad alta temperatura
dalla pompa di calore), la seconda al
riscaldamento/raffrescamento ambiente
(alimentazione da pompa di calore a
temperatura adatta, ad esempio, ad
impiego diretto in pavimento radiante).

Produzione ACS istantanea mediante
controllo pressostatico/termostatico
combinato. Il satellite & automaticamente
bilanciato grazie a due valvole di controllo
pressione differenziale integrate.

EvoFlat™ 4.0 FSF & particolarmente adatta
per sistemi alimentati da pompa di calore
centralizzata.

La quantita di ACS riscaldata nello
scambiatore viene gestita grazie a un
controllo flussostatico e la temperatura
viene regolata da un attuatore
termostatico.

Grazie alla combinazione dei due elementi
di controllo si ottiene un controllo
ottimale.

La parte di controllo flussostatica
garantisce il passaggio di acqua calda
nello scambiatore solo quando vi & un
effettivo prelievo di ACS e interrompe il
flusso immediatamente dopo il termine
del prelievo.

EvoFlat™ 4.0 pud essere installato in
cassetta ad incasso o a parete.

Grazie al vasto impiego di materiale
composito ad alte prestazioni (PPS),
Evoflat 4.0 rappresenta l'ultima
generazione di satelliti d'utenza Danfoss.
Evoflat 4.0 presenta alta resistenza a
corrosione, peso ridotto ed e compatibile
con l'impiego con pompe di calore. Il
design modulare rende la manutenzione
particolarmente agevole, con accesso
frontale ai componenti principali.
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Caratteristiche e benefici

Satelliti d'utenza per sistemi di
riscaldamento centralizzati

« Riscaldamento diretto

- Produzione ACS basata su principio
flussostatico con controllo della
temperatura termostatico

- (Capacita indicativa: 15 kW Risc,
finoa 70 kW ACS

- Controllo modulante efficiente
e innovativo e scambiatore
MicroplateTM ad alte prestazioni

« Minimo spazio richiesto per
l'installazione

Variante ad incasso o a parete

- Tubazioni e scambiatori in acciaio INOX

Applicazioni

+ Appartamenti

« Abitazioni monofamiliari collegate
a teleriscaldamento locale

+ Negozi/uffici
- Ristrutturazione di serbatoi
diacqua calda

« Preparazione ACS decentralizzata

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:

- Press. nominale (prim./sec.):
PN10/PN10O

- Temperatura massima: T __ =95 °C
Pressione AFS:p = 1.5 bar

- Materiale brasatura: Rame
(opzionale: acciaio inox)

Peso incluso cover: Max. 9,5 kg

Isolamento: EPP A 0.039

Alimentazione: 230V AC +/- 1%; 50 Hz

Dimensioni incl. staffa mont. (mm):
A613xL530xP 150

Dimensioni tubi (mm):

- Primario/Secondario: @ 18

Dimensioni connessioni:

- Tutte: G %" (filett. int.)

Opzioni aggiuntive

- Scatola da incasso

- Dima con valvole

- Contatore di calore

- Contatore volumetrico AFS

2 Plate heat exchanger: Danfoss XBO6H -1
5 Strainer MW 0.6 mm

17 Airvent

23 Sensor pocket

24 Fitting piece for energy meter 3/4"x 110 mm
30 AB-PMDN 20

38 Hot Water Controller type TPC-M

40 Summer By-pass

59  Fitting piece for water meter 3/4"x 110 mm

Mains power
supply

Mains power
supply

Supply network 35-38 °C
A

Consumers

Consumers



ENGINEERING
TOMORROW

Descrizione Caratteristiche
Evoflat 4.0 FSF 3  Bypass, 1 alloggiam. Per misuratore AF, isolamento completo 183B3010 67
Evoflat 4.0 FSF4  Bypass, 1 alloggiam. Per misuratore AF, isolamento completo 183B3011 67

N

Scatola daincasso

H910xW 610 x D 150 mm, staffa di montaggio inclusa 145H4900 67

Porta

per scatola da incasso, H 910 x W 610 TRELERO &

Cover per montaggio pensile

con porta, aperta sul fondo H 780 x W 600 x D 200 mm 004U8407 33

Cover per montaggio pensile

senza porta aperta sul fondo H 780 x W 600 x D 200 mm 004U8578 67

Staffa di montaggio
con 7 valvole a sfera 3/4"IT/ET L=76 cm

Attuatore TWA.Q
230V NC per valvola di zona

145H4195 67

082F1600 28

Attuatore TWA.Q

24V NC per valvola di zona 082F1602 28

Contatore volumetrico AFS

DN15 con uscita impulsiva 2SZECOCS &

Contatore di calore SonoSafe10

DN15, Qp=1.5m3/h, M-Bus cablato, a batteria, solo caldo 0140007 35

Contatore di calore SonoSafe10

- ¥ . ’ - - 014U0205 35 Tipo 1 = Scambiatore a piastre modello XB0:
DN15, Qp=1.5m3/h, M-Bus cablato, a batteria con 2 ingressi impulsivi, solo caldo Tipo 2 = Scambiatore a piastre modello XB0
Contatore di calore SonoSelect10 014U1301 35 Tipo 3 = Scambiatore a piastre modello XBO!
DN15, Qp=1.5m3/h, M-Bus cablato, a batteria, caldo/freddo Tipo 4 = Scambiatore a piastre modello XBO!

Contatore di calore SonoSelect10

DN15, Qp=1.5m3/h, M-Bus cablato, a batteria, con 2 ingressi impulsivi, caldo/freddo 014U1315 35

ACS: Esempi di capacita

AT

Capacita |Scambiatore| Temp. Temp. Portata Portata dpP Capacita circuito dP totale

ACS di calore primario | secondario| primario |secondario| primario ACS Finario primario
KW a piastre °C °C I/h I/h *kPa kW et *kPa
55 XBO5H-54 65/15 10/50 943 19,8 34 4,9 7 20
37 XBO5H-54 55/18 10/50 869 13,3 27 6,9 10 20
60 XBO5H-70 65/14 10/50 1014 21,6 37 10,5 15 20
70 XBO5H-70 65/14 10/50 1197 25,2 52 * Misuratore calore non incluso

e caor .
49 XBO5H-70 55/19 10/50 1158 176 50 ortata primario massima

* Misuratore calore non incluso (Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacita in condizioni di temperatura differenti)

5 - Satelliti d'utenza e pre

5H 36
5H 46
5H 54
5H 70

Portata
primario
I/h
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https://store.danfoss.com/it/it/EvoFlat-4-0F/p/183B3010
0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4900
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4901
https://store.danfoss.com/it/it/Coperchio-con-sportello%2C-apertura-sulla-base-A-740-x-L-600-x-P-200-mm/p/004U8407
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/004U8578
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Accessori-per-sottostazioni/Accessories/p/145H4195
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-1-20-m/p/082F1600
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-1-20-m/p/082F1602
0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0007
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0205
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/014U1301
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus%2C-Modulo-ingresso-impulsi-%282-in-%29/p/014U1315
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EvoFlat™ 4.0 TDV
ACS istantanea, riscaldamento ad alta temperatura

Descrizione

Satellite d'utenza compatto per
riscaldamento diretto e produzione di
ACS istantanea per abitazioni mono e
bifamiliari e appartamenti.

Produzione ACS istantanea mediante
controllo pressostatico/termostatico
combinato. Il satellite & automaticamente
bilanciato grazie al regolatore TPC-M che
include una valvola di controllo pressione
differenziale.

EvoFlat™TDV e particolarmente

adatta per sistemi a due tubi in edifici
residenziali alimentati da qualsiasi fonte

di calore centralizzata (teleriscaldamento,
caldaie, pompe di calore). Le dimensioni
compatte rendono il satellite installabile
pressoche ovunque, lasciando spazio per
I'adattamento delle connessioni idrauliche
allimpianto esistente.

La quantita di ACS riscaldata nello
scambiatore viene gestita grazie a un
controllo flussostatico e la temperatura
viene regolata da un attuatore
termostatico. Grazie alla combinazione
dei due elementi di controllo si ottiene un
controllo ottimale.

La parte di controllo flussostatica
garantisce il passaggio di acqua calda
nello scambiatore solo quando vi e un
effettivo prelievo di ACS e interrompe il
flusso immediatamente dopo il termine
del prelievo. EvoFlat™TDV e progettata per
installazione in vano tecnico o a parete.

TDVW
> § >
_ S _
TDVF >
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Caratteristiche e benefici

- Satelliti d'utenza per sistemi di
riscaldamento centralizzati

- Riscaldamento diretto (versione TDV F)

«+ Produzione ACS basata su principio
flussostatico con controllo della
temperatura termostatico

Capacita indicativa: 15 kW Risc, fino a
55 kW ACS

- Controllo modulante efficiente
e innovativo e scambiatore
MicroplateTM ad alte prestazioni

- Minimo spazio richiesto per
l'installazione

- Tubazioni e scambiatori in acciaio INOX
Applicazioni

+ Appartamenti

«Abitazioni monofamiliari collegate
a teleriscaldamento locale

« Negozi/uffici
Ristrutturazione di serbatoi
diacqua calda

« Preparazione ACS decentralizzata

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:

- Press. nominale (prim./sec.):
PN10/PN10

- Temperatura massima: T __ =95 °C
Pressione AFS:p = 1.5 bar

- Materiale brasatura: Rame
(opzionale: acciaio inox)

Peso incluso cover: Max. 9 kg

Isolamento: EPP A 0.039

Alimentazione: 230V AC +/- 1%; 50 Hz

Dimensioni incl. staffa mont. (mm):
A475xL310xP 130

Dimensioni tubi (mm):

- Primario/Secondario: @ 18

Dimensioni connessioni:

- Tutte: G %" (filett. int.)

Opzioni aggiuntive

- Scatola da incasso

- Dima con valvole

- Contatore di calore

- Contatore volumetrico AFS

2 Scambiatore di calore Danfoss XBO6H-1
5 Filtro 3/4"N/N mv=0,6 mm

6  Valvola di non ritorno

10  Circolatore Risc. Wilo Yonos Para

23 Pozzetto per sonda 5"

A‘CS ............... 29 Sonda temperatura
~ 30 Controllore temperatura
38 38 Controllore ACSTPC-M
AFS 40 Valv. termostatica Danfoss FJVR
per bypass/ricircolo (opzionale)
60 Raccordo a T per circuito riscaldamento
*Solo versione TDV F
AFS
» i
>
40
Mandata T “% %D *Mandata
primario ] : risc.
> &1 H (o] —->
23 5
6
Ritorno primario *Ritorno
29 10 risc.
[ C
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Descrizione Caratteristiche
Evoflat TDVW 1 Bypass, isolamento completo. Solo ACS 145G0350 67
EvoflatTDVW 2  Bypass, isolamento completo. Solo ACS 145G0351 67
Evoflat TDVW 3 Bypass, isolamento completo. Solo ACS 145G0352 67
Evoflat TDV F 1 Bypass, isolamento completo. ACS + riscaldamento 145B4169 67
EvoflatTDVF2  Bypass, isolamento completo. ACS + riscaldamento 145B4170 67
Evoflat TDVF3  Bypass, isolamento completo. ACS + riscaldamento 145B4171 67

Accessori ‘ Codice ‘ PL

Attuatore TWA.Q
230V NC per valvola di zona

Attuatore TWA.Q
24V NC per valvola di zona

082F1600 28

082F1602 28

ACS: Esempi di capacita

Capacita |Scambiatore| Temp. Temp. Portata Portata dP
ACS di calore primario | secondario| primario |secondario| primario
kW a piastre °C °C I/h I/h *kPa
37 XBO6H-126  65/19.1 10/45 707 910 16 S
I~
g3
B Y5 UaIRH 249 s 1/ 2 71 [ Tipo 1 = Scambiatore a piastre modello XBO5H 36 3 s
) ) =8
37 XB 06H-1 40 65/16.8 10/45 673 910 12 Tipo 2 = Scambiatore a piastre modello XBO5H 46 £ ‘g
Tipo 3 = Scambiatore a piastre modello XBO5H 54 E [
45 XB 06H-1 40 65/17.6 10/45 833 1106 18 Tipo 4 = Scambiatore a piastre modello XBO5H 70 Se
37 XBO06H-140  65/19.6 10/50 714 796 14
45 XB06H-140  65/20.6 10/50 890 968 21
55,5 XB 06H+ -60 65/14.0 10/45 950 1365 41
53 XB 06H+ -60 65/15.8 10/50 950 1140 41
42 XB 06H+ -60 55/16.3 10/45 950 1033 41
337 XBO6H+-60  50/19.1 10/45 950 829 41

* Misuratore calore non incluso (Contattate il vostro fornitore locale Danfoss
per esempi di capacita in condizioni di temperatura differenti)

Riscaldamento: Esempi di capacita (TDV F)

Capacita AT dP totale | Portata
Risc. circuito primario prirlnﬁrio
g /

kw risc. °C

10 30 15 287
10 40 1 215
15 20 8 645
15 30 3 430
15 40 1.5 323

* Misuratore calore non incluso
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-1-20-m/p/082F1600
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-1-20-m/p/082F1602
0
0
0
0
0
0
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Cassette di contabilizzazione

Metering Unit

Descrizione

Il modulo di misura e bilanciamento
dinamico Danfoss & un'unita modulare
per riscaldamento e/o raffrescamento
per limpiego in impianti centralizzati.

Il controllo dell'impianto del singolo
appartamento, la contabilizzazione
dell’energia ed il bilanciamento

sono integrati in un unico prodotto
progettato per garantire la massima
flessibilita di installazione. Grazie alla
valvola di bilanciamento automatica
dinamica AB-PM ed al design compatto,
& possibile risparmiare spazio e tempo
di installazione.

AB-PM fornisce un bilanciamento
automatico, regolando la pressione
differenziale che agisce sullimpianto a
valle. Sia che questo sia fornito di valvole
termostatiche o di un collettore di
distribuzione per pavimento radiante,
AB-PM garantisce un funzionamento
privo di rumore anche in condizioni

di carico parziale.

Il modulo di riscaldamento/raffrescamento
é integrabile con le linee dedicate alla
contabilizzazione dell'acqua sanitaria
(fredda e calda), il kit miscelatore
termostatico ed il sistema di
bilanciamento del ricircolo ACS efficace
al fine della prevenzione contro il batterio
della Legionella.

Caratteristiche e benefici

- Installazione a muro o in cassetta
ad incasso

- Installazione flessibile, orizzontale
o verticale, con mandata da sx o dx

- Bilanciamento automatico con
controllo della pressione differenziale:
assenza di rumorosita dell'impianto
in qualsiasi condizione
Contabilizzazione del calore e acqua
sanitaria
Minimo spazio richiesto ed installazione
rapida

- Installazione modulare con possibilita
di aggiunta bilanciamento ricircolo ACS

5 - Satelliti d'utenza e preparatori ACS

Applicazioni

« Appartamenti in impianti centralizzati

- In abbinamento a satelliti d'utenza per
aggiunta funzione di raffrescamento

- Ammodernamento vecchi impianti
centralizzati

Specifiche tecniche

+ Pressione nominale: PN10

- Temperatura massima: Tmax = 95°C

- Portata massima: 1200 I/h con 20 kPa
disponibili

+ Prevalenza in uscita: max 35 kPaa 0 1/h

- Dimensione cassetta ad incasso
standard (mm): H570x W 570x D 136

- Dimensione cassetta ad incasso con
accessori (mm): H625xW 790 x D 136

Opzioni aggiuntive

- Isolamento modulo con AB-PM
- Kit miscelatore termostatico
- Kitdiricircolo ACS con bilanciamento

Descrizione

Modulo di misura e bilanciamento dinamico con AB-PM

Linea acqua sanitaria con valvola non ritorno
e predisposizione contatore

Cassetta ad incasso per modulo universale 570 x 570

Il!=!==’IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHHHHIIIIIHHII

Kit di ricircolo ACS con valvola MTCV-B

Kit miscelatore termostatico

Cassetta ad incasso per modulo di distribuzione
ed accessori 790 x 625

Isol. to per modulo di misura e bilanciamento 26780003

Contatore volumetrico AFS

Contatore volumetrico ACS

Contatore di calore SonoSafe10

Contatore di calore SonoSelect10

Codice

267B0003

267B0000

267B0005

267B0001

26780002

267B0006

267B0007

267B0053

267B0054

014U0209

014U1317

PL

67

67

67

67

67

67

67

67

67

35

35


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Cassette-di-contabilizzazione/DN-25%2C-10-bar%2C-95-%C2%B0C/p/267B0003
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Cassette-di-contabilizzazione/10-bar%2C-95-%C2%B0C/p/267B0000
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Cassette-di-contabilizzazione/10-bar%2C-95-%C2%B0C/p/267B0005
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Cassette-di-contabilizzazione/10-bar%2C-95-%C2%B0C/p/267B0001
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Cassette-di-contabilizzazione/DN-20%2C-10-bar%2C-95-%C2%B0C/p/267B0002
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Cassette-di-contabilizzazione/10-bar%2C-95-%C2%B0C/p/267B0006
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Cassette-di-contabilizzazione/10-bar%2C-95-%C2%B0C/p/267B0007
0
0
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus%2C-Modulo-ingresso-impulsi-%282-in-%29/p/014U0209
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus%2C-Modulo-ingresso-impulsi-%282-in-%29/p/014U1317
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Satelliti d'utenza
Tabelle di selezione
produttori ACS

Tabella di selezione produttori di ACS

Dati tecnici Akva Termix Akva Therm Akva Therm
Luxli Novi 22 28
Capacita
ACS (kW) 41-53 32-585 65-125 135-200
Tipologia
di controllo Flusso / Termostatico
ACS
Montaggio A parete
16
Max temp. (°C)
mandata 120
primario
Temperatura settabile sulla Uguale alla Settabile sulla valvola
standby (°C) valvola temperatura di bypass
4 di bypass ACS P
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Akva Therm FLS Thermodual Thermodual
35 Combi FLS (o'}
240-300 fino a 250 140-455 140-455
Elettronico 3 tipologie
A basamento
10
110 90 90
Uguale alla
temperatura -
ACS
Pompa di Da utilizzare
ricircolo integrata - con accumulo
nel regolatore ACS
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152

Produttori ACS

Produttori ACS Istantanea

Akva Lux I

con isolamento

Descrizione

Preparatore di Acqua Calda Sanitaria
istantanea con scambiatore saldobrasato
e controllo di pressione e temperatura
per utenze che richiedono una quantita
di acqua estremamente elevata.

Akva Lux Il e anche adatto a piccoli
condomini con 2-4 appartamenti. E'
progettato per fonti di energia con bassa
temperatura di ritorno e va incontro

alle esigenze future di minore consumo
energetico e basse perdite di calore nelle
reti.

Akva Lux Il propone come standard

una funzione di bypass. La quantita di
ACS riscaldata nello scambiatore viene
gestita grazie a un controllo flussostatico
e la temperatura viene regolata da un
controllore autoazionato con integrato
un controllore di pressione differenziale
(PTC2+P) con funzione di risparmio
energetico.

Grazie alla combinazione della
regolazione flussostatica e termostatica

si ottiene un controllo ottimale. La parte
di controllo flussostatica garantisce

il passaggio di acqua calda nello
scambiatore solo quando vi e un effettivo
prelievo di ACS e interrompe il flusso
immediatamente dopo il termine del
prelievo.

Il modello Akva Lux é rivestito da una
cassetta isolante in Polipropilene espanso
(EPP) che riduce notlmente le dispersioni
termiche.
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Caratteristiche e benefici

- Preparatore istantaneo con isolamento

- Ricircolo di ACS

- Produzione basata su principio
flussostatico

Controllore di temperatura con
integrato controllore Ap e funzione di
risparmio energetico PTC2+P

- Scambiatore freddo durante lo stand-
by, nessuna dispersione in stand-by

- Capacita: 32.3- 53 kW

+ Minimo spazio richiesto per
l'installazione

« Materiali: acciai AISI 316/314 e ottone
dezincato

Minimo rischio di formazione di batteri
e calcare

Diagramma circuito

2 Scambiatore di calore per ACS

38 Controllore PTC2+P

40 Termostato per bypass/distribuzione
Danfoss FJVR

Distribuzione ACS:

A Connessione del capillare da Danfoss F/VR
che agisce come bypass temostatico
(standard)

B Connessione del capillare da Danfoss FIVR
che agisce come circolatore temostatico
(distribuzione ACS)

C Connessione del tubo di distribuzione.
Il set di collegamento per la distribuzione
ACS (004U8443) non ¢ parte del prodotto
e va ordinato separatamente.

Per sistemi con ricircolo di ACS il preparatore
deve essere equipaggiato con un circolatore,
una valvola di non ritorno e sicurezza montate
sulla mandata dell'acqua fredda.

Queste devono essere fornite da terzi.

Applicazioni

+ Appartamenti
« Grandi case monofamiliari
- Condomini

Ristrutturazione di serbatoi
di acqua calda

- Preparazione decentralizzata di ACS

Opzioni aggiuntive

« Ricircolo di ACS

A A
£ £
38
C B
|
|
Ricircolo
|
2 ACS :
RS S —
|
~
: . 40
|2
| [=a)
|
|
|
® I Aq
- ——
1 1 1 1
AFS ACS Mandata Ritorno
primario primario
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Specifiche tecniche

Specifiche di progetto: Cover: Acciaio bianco laccato

+ Press. nominale (prim./sec.): PN16/PN16 Dimensioni con isolamento (mm):
- Temperatura massima: T, =120°C - Con cover: H463 xW 310x D 210

+ Press.minima AFS:p, = 2,0 bar - Senza cover: H 463 x W 306 x D 190

- Materiale brasatura: Rame . L .
Dimensioni tubi (mm):

Peso incluso isolamento e cover: . Primario/Secondario: @ 18
« XB06H-126=8kg
« XB06H-140=9kg

Dimensioni connessioni:
- Primario + AFS + ACS: G 34" (filett. est.)

Isolamento: EPP A 0.039 - Ricircolo: R V4" (filett. est.)
Descrizione Isolamento Cover Codice PL
Akva Lux Il tipo 1 (XBO6H-1 26) Incluso Esclusa  145G0091 33
Akva Lux Il tipo 2 (XBO6H-1 40) Incluso Esclusa  145G0092 33
Akva Lux Il tipo 1 (XBO6H-1 26) Incluso Inclusa  145G0103 33
Akva Lux Il tipo 2 (XBO6H-1 40) Incluso Inclusa  145G0104 33
Accessori Codice PL ®
£
Cover acciaio INOX, biancaH410xW310xD 210 mm 004U8663 33 _‘3 5
=8
Set ricircolo incluse tubazioni, per montaggio in loco 004U8442 33 § ,g}
= S
Valv sfera 34" filettata con guarniz. inclusa, L =60 mm 145H3744 33 i
Set valvola di sicurezza 10 bar, con tubazioni incluse 004U8554 33
S
=
ACS: Esempi di capacita, 10 °C/45°C
. n Temp. Temp. . . E
Tipo Potenz.ta mandata ritorno dP Prelievo Prelievo -
Sottostaz. ACS I - primario ACS ACS =
Akva Lux i kw B B *kPa I/min I/h =

°C °C

. 55 K 13,16
Tipo 1 e — o
323 60 189 18 13,16 680 [% L B ‘B
w W
323 55 19 19 13,16 770
Tipo 2
323 60 17 13 13,16 650
41 60 204 31 16,86 900
Tipo 1
41 70 16,8 17 16,86 670
53 60 19,1 39 21,84 1127
Tipo 2
53 70 15,7 25 21,84 850

* Perdita di carico calcolata includendo tubazioni, scambiatore e valvole
(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacita in condizioni di temperatura differenti)
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Produttori-acqua-calda-istantanea-con-scambiatore-di-calore/Akva-Lux-II%2C-16-bar%2C-110-%C2%B0C%2C-Nome-del-regolatore-ACS%3A-PTC2-%2B-P/p/145G0091
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Produttori-acqua-calda-istantanea-con-scambiatore-di-calore/Akva-Lux-II%2C-Tipo-2%2C-16-bar%2C-110-%C2%B0C%2C-Nome-del-regolatore-ACS%3A-PTC2-%2B-P/p/145G0092
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Produttori-acqua-calda-istantanea-con-scambiatore-di-calore/Akva-Lux-II%2C-16-bar%2C-110-%C2%B0C%2C-Nome-del-regolatore-ACS%3A-PTC2-%2B-P/p/145G0103
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Produttori-acqua-calda-istantanea-con-scambiatore-di-calore/Akva-Lux-II%2C-16-bar%2C-110-%C2%B0C%2C-Nome-del-regolatore-ACS%3A-PTC2-%2B-P/p/145G0104
https://store.danfoss.com/it/it/Copertura%2C-acciaio-inox-verniciato-in-bianco-A-410-x-L-310-x-P-210-mm/p/004U8663
https://store.danfoss.com/it/it/Set-ricircolo-incl-tubo%2C-per-montaggio-in-loco/p/004U8442
0
0

Produttori ACS

Produttori ACS Istantanea
Akva Therm 22

Descrizione

Preparatore di ACS istantaneo
per grandi appartamenti o piccole
aziende/centri sportivi.

Akva Therm 22 e un preparatore ad alte
prestazioni e semplice funzionamento,
ed é particolarmente adatto per grandi
condomini da 5 a 32 appartamenti o
piccoli centri sportivi comprendenti
utenze per 3-10 persone.

Akva Therm 22 ha come standard uno
scambiatore di calore gia isolato.

La preparazione di ACS ¢ basata sul
principio flussostatico.

Il preparatore & disponibile in due varianti,
una con un termostato autoazionato per
il controllo del circuito dell’ACS e una con
controllo elettronico tramite Danfoss ECL
110.

Akva Therm 22 & equipaggiato con una
connessione al ricircolo dellACS come
standard.

Come standard verra fornito con una
pompa a basso consumo energetico in
classe A.

Diagramma circuito

2 Scambiatore di calore a piastre
6 Valvola di non ritorno

6a Valvola di non ritorno

9 Pompa di circcolazione

12 Valvola di sicurezza

13 Termometro

20 Valvola di bilanciamento

25 Controllore Elettronico Danfoss ECL 110*
28 Sonda

31 Attuatore

32 Valvola**

*) Puo essere ordinato con Danfoss ECL 310
in sostituzione a ECL 110 con un costo
aggiuntivo

**) |n alternativa con attuatori autoazionati

Nota:Per sistemi con ricircolo di ACS la valvola di
non ritorno e la valvola di sicurezza devono
sempre essere posizionate sulla mandata
dell'acqua fredda.

Un set di fissaggio pud essere acquistato
da Danfoss (144B2020) o fornito dal cliente.

5 - Satelliti d'utenza e preparatori ACS

Caratteristiche e benefici

- Preparatore di ACS istantanea

- Principio flussostatico
per la produzione di ACS

- Controllo autoazionato
o elettronico dellACS
Capacita: 65-125 kW

« Minimo spazio richiesto per
l'installazione

- Materiali: acciaio AISI 316/314
e ottone dezincato

- Predisposto per connessione
di tubi nella parte alta e bassa
della sottostazione

- Minimo rischio di calcare
e formazione di batteri

Applicazioni

- Case con grandi appartamenti
- Piccole aziende
« Piccoli centri sportivi

Ristrutturazione di serbatoi
diacqua calda

- Preparazione di ACS decentralizzata
Opzioni aggiuntive

- Cover di acciaio bianco laccato
- Controllore ECL310 anziche ECL110

AN A
v v
220 VAC
220 VAL

e

2 D_

[
o L
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> 14—— - >

Qi 3 _’X‘Z p AFS
><—F > >
32
Ritorno
primario 9 oA
Ricircolo ACS
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Specifiche tecniche

Specifiche di progetto: Dimensioni (mm):

« Press. nominale (prim./sec.): PN16 / PN10 « Con cover:H 675 xW 628 x D 365

- Temperatura massima: T =120 °C + Senza cover:H 675 xW 670 x D 380

- Materiale brasatura: Rame Dimensioni tubi (mm):

Peso incluso cover: + Primario/Secondario: @ 22

+ (incluso imballaggio) 60 kg Dimensioni connessioni:

Cover: « Primario + AFS + ACS: G 1" (filett. int.)

- Acciaio bianco laccato « Ricircolo: G 34" (filett. int.)
Descrizione Cover Codice PL
Akva Therm 22 (XB 37M-1 30) Danfoss AVTB* Esclusa  145G0058 33
Akva Therm 22 (XB 37M-1 40) Danfoss AVTB* Esclusa  145G0059 33
Akva Therm 22 (XB 37M-1 50) T°C200 + Danfoss AVTB* Esclusa  145G0060 33
Akva Therm 22 (XB 37M-1 30) Danfoss ECL 110* Esclusa  145G0061 33
Akva Therm 22 (XB 37M-1 40) Danfoss ECL 110* Esclusa  145G0062 33
Akva Therm 22 (XB 37M-1 50) Danfoss ECL 110* Esclusa  145G0063 33

* Controllore di temperatura ACS

Accessori Codice PL
Cover acciaio, bianca H 675 x W 670 x D 365 mm 145H3824 33
Valvole non ritorno e sicurezza montate sulla mandata dell'acqua fredda 144B2020 33
ECL 310/A266 invece di ECL 110 - 33

Contattate il vostro referente Danfoss

ACS: Esempi di capacita

L U Prelievo Beicita Portata

possie Controllo Potenz.ta mandata ritorno di carico

scambiatore ACS primario

temp. kw primario primario ) primario
oC oC I/min bar I/h

60 60 18.5 10/45 26.7 0.37 1350
AVTB

70 65 20.0 10/50 252 0.36 1340

90 60 18.6 10/45 36.8 0.40 1870
XB 37M-1 40 AVTB +TC

95 65 19.9 10/50 340 0.38 1810

110 60 184 10/45 45.0 0.39 2270
XB 37M-1 50 AVTB +TC

125 65 200 10/50 44.8 043 2390

65 60 18.6 10/45 26.7 0.39 1350
XB 37M-1 30 ECL 110

70 65 200 10/50 252 0.38 1340

90 60 18.6 10/45 36.8 035 1870
XB 37M-1 40 ECL 110

95 65 19.9 10/50 340 033 1810

110 60 184 10/45 450 049 2270

calore

ECL 110
125 65 20.0 10/50 44.8 0.54 2390

(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacita in condizioni di temperatura differenti)
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Produttori ACS

Produttori ACS Istantanea
Akva Therm 28

Descrizione

Preparatore di ACS istantaneo
per grandi appartamenti o piccole
aziende/centri sportivi.

Akva Therm 28 € un preparatore ad alte
prestazioni e semplice funzionamento,
ed é particolarmente adatto per grandi
condomini da 5 a 32 appartamenti o
piccoli centri sportivi comprendenti
utenze per 3-10 persone.

Akva Therm 28 ha come standard uno
scambiatore di calore gia isolato.

La preparazione di ACS ¢ basata sul
principio flussostatico.

Il preparatore & disponibile in due varianti,
una con un termostato autoazionato per
il controllo del circuito dell’ACS e una con
controllo elettronico tramite Danfoss ECL
110.

Akva Therm 28 & equipaggiato con una
connessione al ricircolo dellACS come
standard.

Come standard verra fornito con una
pompa a basso consumo energetico in
classe A.

Diagramma circuito

2 Scambiatore di calore a piastre
6 Valvola di non ritorno

6a Valvola di non ritorno

9 Pompa di circcolazione

12 Valvola di sicurezza

13 Termometro

20 Valvola di bilanciamento

25 Controllore Elettronico Danfoss ECL 110*
28 Sonda

31 Attuatore

32 Valvola**

*) Puo essere ordinato con Danfoss ECL 310
in sostituzione a ECL 110 con un costo
aggiuntivo

In alternativa con attuatori autoazionati

XH

Nota:Per sistemi con ricircolo di ACS la valvola di
non ritorno e la valvola di sicurezza devono
sempre essere posizionate sulla mandata
dell'acqua fredda.

Un set di fissaggio puo essere acquistato
da Danfoss (144B2020) o fornito dal cliente.
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Caratteristiche e benefici

- Preparatore di ACS istantanea

- Principio flussostatico
per la produzione di ACS

- Controllo autoazionato
o elettronico delllACS
Capacita: 65-125 kW

« Minimo spazio richiesto per
l'installazione

- Materiali: acciaio AISI 316/314
e ottone dezincato

« Predisposto per connessione
di tubi nella parte alta e bassa
della sottostazione

- Minimo rischio di calcare
e formazione di batteri

Applicazioni

- Case con grandi appartamenti
- Piccole aziende
« Piccoli centri sportivi

Ristrutturazione di serbatoi
di acqua calda

- Preparazione di ACS decentralizzata
Opzioni aggiuntive

- Cover di acciaio bianco laccato
- Controllore ECL310 anziche ECL110
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Specifiche tecniche

Specifiche di progetto: Dimensioni (mm):
« Press. nominale (prim./sec.): PN16 / PN10 « Con cover: H 897.6 xW 750 x D 400
- Temperatura massima:T__=110°C « Senza cover: H 675 x W 670 x D 380
+ Materiale brasatura: Rame Dimensioni tubi (mm):
Peso incluso cover: - Primario/Secondario: @ 22
+ (incluso imballaggio) Max 70 kg Dimensioni connessioni:
Cover: « Primario + AFS + ACS: G 1" (filett. int.)
«Acciaio bianco laccato - Ricircolo: G %" (filett. int.)
Descrizione Cover Codice PL
Akva Therm 28 (XB 37M-1 50) Danfoss AVTB* Esclusa  145G0244 33
Akva Therm 28 (XB 37M-1 60) Danfoss AVTB* Esclusa  145G0245 33
e
Akva Therm 28 (XB 37M-1 70) Danfoss AVTB* Esclusa  145G0246 33
Akva Therm 28 (XB 37M-1 50) Danfoss ECL 110* Esclusa  145G0247 33
Akva Therm 28 (XB 37M-1 60) Danfoss ECL 110* Esclusa  145G0248 33
Akva Therm 28 (XB 37M-1 70) Danfoss ECL 110* Esclusa  145G0249 33
* Controllore di temperatura ACS
. gg
Accessori ‘ Codice ‘ PL o LA & ;é
Es
Cover acciaio, bianca H 850 x W 750 x D 400 mm 145H4756 33 2 g
-3
v o
ECL 310/A266 invece di ECL 110 - 33

** Contattate il vostro referente Danfoss

ACS: Esempi di capacita

LG LTS Prelievo LULCLE) Portata

Modell N . Ay
CECLD Controllo Potenz.ta mandata ritorno di carico

scambiatore ACS primario

temp. kw primario primario " primario
oC oC I/min bar I/h

135 60 159 10/45 553 045 2640
XB 37M-1 50 TC+AVTB
150 65 173 10/50 538 0.47 2700
160 60 1859 10/45 65.6 0.56 3120
XB 37M-1 60 TC + AVTB
175 65 17.1 10/50 62.7 0.57 3760
135 60 159 10/45 553 0.30 2640
ECL 110
150 65 173 10/50 538 0.31 2700
185 60 158 10/45 756 0.37 3600
XB 37M-170 ECL 110
200 65 16.9 10/50 7.7 0.37 3580

(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacita in condizioni di temperatura differenti)

calore

5 - Satelliti d'utenza e preparatori ACS 157


0
#N/A
0
0
0
0
0
0

158

Produttori ACS

Produttori ACS Istantanea
Akva Therm 35

Descrizione

Preparatore di ACS istantanea per grandi
blocchi di appartamenti e grandi case
monofamiliari.

Akva Therm 35 & un produttore di ACS

istantanea controllato termotaticamente
per alte prestazioni, ed & particolarmente

adatto per grandi blocchi di appartamenti

tra 29 e 130 appartamenti o per grandi
centri sportivi.

Akva Therm 35 ¢ fornito con uno
scambiatore a piastre isolato come
standard. LACS & preparata in uno
scambiatore grazie al principio
flussostatico.

La sottostazione & disponibile in due
varianti base - una con due controlli
termostatici autoazionati per il controllo
dell’ACS e una con ECL 110 per un
controllo elettronico.

Akva Therm 35 é fornita con una
connessione per il ricircolo di ACS
e con una pompa in classe A.

Diagramma circuito

2 Scambiatore

6 Valvola di non ritorno
6a Valvola di non ritorno

7 Valvola a sfera

9 Pompa di circcolazione
12 Valvola di sicurezza

13 Termometro

20 Valvola di bilanciamento
25 Controllore Danfoss ECL 110*
28 Sonda

31 Attuatore

32 Valvola**

o

*) Pud essere ordinato con Danfoss ECL 310
anziche ECL 110 con un costo aggiuntivo
**) In alternativa con attuatori autoazionati

5 - Satelliti d'utenza e preparatori ACS

Caratteristiche e benefici

- Produttore ACS istantanea

- Principio flussostatico

- Controllore di ACS elettronico
0 autoazionato

- Capacita: 240-300 kW ACS
Minimo spazio richiesto per
installazione

- Materiali: acciaio AlSI 314/316
e ottone dezincato

- Minimo rischio di formazioni
di incrostazioni e batteri

Applicazioni

- Grandi condomini

- Grandi case di proprieta

- Grandi centri sportivi
Preparazione ACS decentralizzata

Opzioni aggiuntive

- Cover in acciaio bianco laccato

« Controllore elettronico ECL 310
in sostituzione di ECL 110

> >
220 VAC
|
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P1 Ricircolo ACS



Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:

+ Press. nominale (prim./sec.): PN16 / PN10
- Temperatura massima: T =110°C

- Materiale brasatura: Rame

Peso incluso cover:
+ (incluso imballaggio) Max 75 kg

Cover:
- Acciaio bianco laccato

Descrizione

XB 37M-1 90, Danfoss ECL 110

XB 37M-1 120, Danfoss ECL 110

XB 37H-1 90, Danfoss ECL 210/A217
XB 37H-1 120, Danfoss ECL 210/A217
XB 37M-1 905tS, Danfoss ECL 110

XB 37M-1 120StS, Danfoss ECL 110
XB 37H-1 905tS, DanfossECL210/A217

XB 37H-1 120StS, DanfossECL210/A217

Accessori

Cover, acciaio laccato bianco H 850 x W 750 x D 400 mm

ACS: Esempi di capacita

Mod.e B Controllo Potenz.ta
scambiatore
temp. kw
calore
240
XB 37M-1 90 ECL110
250
290
XB 37M-1 120 ECL110
300
230
XB 37H-1 90 ECL 210/A217
250
280
ECL 210/A217
300

ENGINEERING
TOMORROW

Dimensioni (mm):
« Con cover:H952 x W 750 x D 400

Dimensioni tubi (mm):

« Primario: @22 -35

-« Secondario: @ 22 - 35
Dimensioni connessioni:

- Primario: G 1%." (filett. est.)

- AFS + ACS: G 14" (filett. int)
- Ricircolo: G 3" (filett. int.)

Cover Codice PL
Esclusa  145G0145 33
Esclusa  145G0146 33
e
Esclusa  145G0151 33
Esclusa  145G0152 33
Esclusa  145G0155 33
Esclusa  145G0156 33
Esclusa  145G0161 33
Esclusa  145G0162 33

Codice PL

145H4385 33

Temp. '!'emp. Prelievo P.erdl‘t 4 Portata
mandata ritorno di carico N )
rimario rimario s rimario primario
prim P I/min P I/h
(o bar
60 15.8 10/45 983 037 4670
65 16.8 10/50 89.7 034 4460
60 154 10/45 1188 0.30 5590
65 16.3 10/50 107.5 0.27 5290
60 19.8 10/55 733 048 4920
65 164 10/55 79.7 039 4420
60 19.3 10/55 89.2 041 5910
65 159 10/55 955 032 5250

(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacita in condizioni di temperatura differenti)
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Produttori ACS

Produttori ACS Istantanea pensili

ThermoDual®- FLS-COMBI

Descrizione

La produzione di acqua calda sanitaria
tramite riscaldamento istantaneo & una
soluzione ottimale, efficiente ed igienica.

'acqua calda viene infatti prodotta solo
su richiesta. La temperatura dell'acqua
potabile pud essere cosi ridotta al minimo
necessario.

I batteri, come la legionella, non sono
inoltre in grado di svilupparsi in queste
condizioni.

Se si conoscono i requisiti di allacciamento
(con sufficiente capacita sul lato
riscaldamento per i picchi di carico) o un
serbatoio di compensazione é presente,
questi impianti possono essere utilizzati
senza alcuna restrizione.

| vantaggi piu significativi

di questo tipo di impianto sono:

nessuna necessita di immagazzinare
I'acqua potabile

raffreddamento efficiente del medio
primario

utilizzo ottimale dell'energia

- scelta autonoma di diverse fonti di
energia

- disponibilita continua di acqua sanitaria

sufficientemente calda, nel rispetto di

tutti i requisiti igienici

bassi requisiti di spazio

assenza di precipitazioni calcaree

5 - Satelliti d'utenza e preparatori ACS

Diagramma circuito

!_ .............. _@ HEL

Valvola
d'intercettazione

Valvola
di non ritorno

Valvola
di ritegno

F1:Sensore portata

Scambiatore di calore

Pompa riscaldamento

Pompa di circolazione

Valvola di sicurezza

Valvola di regolazione motorizzata (2/3 vie)

Regolatore elettronico acqua calda sanitaria
(ECL310/P318.10)

Acqua sanitaria (fredda)

Acqua calda sanitaria (mandata)
Ingresso ricircolo

imgresso primario

Ritorno primario

Sensori (generale: diretto, immersione, di superficie)
“S2" con designazione come per il regolatore
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Specifiche tecniche

Primario: Secondario:
+ Massima temperatura mandata + Massima temperatura ammessa: 90°C

. © . . . P
ammessa: 90°C + Massima pressione di esercizio
+ Massima pressione. di esercizio ammessa: 10 bar(g)
ammessa: 10 bar(g)

) ) + Pressione minima richiesta (statica),
+ Pressione nominale: PN10

approvvigionamento idrico: 1,0 bar(g)
+ Pressione nominale: PN10
Alimentazione di rete
Consumo di energia massimo:
« 230VAC/40A

Potenza FRp FRD FRC*
Modello KW 70->25°C 10->60°C 55->60°C Codice
m?/h m?/h m3/h
FLS-MINI 70 1.33 27 1.2 - 1 - 145G0325 32
FLS-COMBI 70 70 1.34 55 1.2 1.2 1 20 004X1538 32
FLS-COMBI 130 130 25 35 223 223 15 35 004X1539 32
FLS-COMBI 175 175 335 25 3 3 2 25 004X1540 32
FLS-COMBI 245 245 447 55 4.2 4.2 2,0.3,0 60-- 32 004X1541 32

Saltelliti d'utenza
e preparatori ACS

FR: portata - p: primario - dpr: prevalenza pompa residua - dp: caduta di pressione - DW: acqua sanitaria - C: circolazione - * massima possibile
Per temperature di accumulo e produzione ACS diverse da quelle indicate prego rivolgersi al vostro referente Danfoss

Dimensioni
521

Connessioni

DW Circ HTG (DN)
Modello C/H * SL,RL
1/2 3 4/5PN10
GISO GISO Rp
FLS-COMBI 70 1”1 1”1 14" 90 9 70 31 5
FLS-COMBI 130 1”1 1”1 1" 9 9 70 34
FLS-COMBI 175 17" 1”1 1" 105 90 96 36 7
I " T ¥ -1
FLS-COMBI245 1%’ 1l 1w 105 90 76 40 FLS-MINI ws | 1ss | 1 | s
700

® 006

FLS-COMBI
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https://store.danfoss.com/it/it/Akva-Therm-II-LV/p/145G0325
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Produttori-acqua-calda-istantanea-con-scambiatore-di-calore/Sistema-ACS%2C-TD-FLS%2C-TD-FLS%2C-70kW%2C-pompa%2C-ECL%2C-ACS-istantanea%2C-70-0-kW/p/004X1538
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Produttori-acqua-calda-istantanea-con-scambiatore-di-calore/Sistema-ACS%2C-TD-FLS%2C-TD-FLS%2C-130kW%2C-pompa%2C-ECL%2C-ACS-istantanea%2C-130-0-kW/p/004X1539
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Produttori-acqua-calda-istantanea-con-scambiatore-di-calore/Sistema-ACS%2C-TD-FLS%2C-TD-FLS%2C-175kW%2C-pompa%2C-ECL%2C-ACS-istantanea%2C-175-0-kW/p/004X1540
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Produttori-acqua-calda-istantanea-con-scambiatore-di-calore/Sistema-ACS%2C-TD-FLS%2C-ACS-istantanea%2C-245-0-kW/p/004X1541

Produttori ACS

Produttori ACS Istantanea a basamento
ThermoDual®- FLS

Descrizione

La produzione di acqua calda sanitaria
tramite riscaldamento istantaneo & una
soluzione ottimale, efficiente ed igienica.

'acqua calda viene infatti prodotta solo
su richiesta. La temperatura dell'acqua
potabile pud essere cosi ridotta al minimo
necessario.

I batteri, come la legionella, non sono
inoltre in grado di svilupparsi in queste
condizioni.

Se si conoscono i requisiti di allacciamento
(con sufficiente capacita sul lato
riscaldamento per i picchi di carico) o un
serbatoio di compensazione é presente,
questi impianti possono essere utilizzati
senza alcuna restrizione.

| vantaggi piu significativi

di questo tipo di impianto sono:

nessuna necessita di immagazzinare
I'acqua potabile

raffreddamento efficiente del medio
primario

utilizzo ottimale dell'energia

- scelta autonoma di diverse fonti di
energia

- disponibilita continua di acqua sanitaria

sufficientemente calda, nel rispetto di

tutti i requisiti igienici

bassi requisiti di spazio

assenza di precipitazioni calcaree

&

Y
Y
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Diagramma circuito
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Scambiatore di calore

Pompa riscaldamento

Pompa di circolazione

Valvola di sicurezza

Valvola di regolazione motorizzata (2/3 vie)

Regolatore elettronico acqua calda sanitaria
(ECL310/P318.10)

STW Termostato di sicurezza (opzionale)

BTA

@OOOOO

Serbatoio compensazione acqua calda
(installato dal cliente)

Acqua sanitaria (fredda)

Acqua calda sanitaria (calda, di rete)
Circolazione (ingresso)

Mandata riscaldamento

Ritorno riscaldamento

O

Sensori (generale: diretto, immersione, di superficie)

“S2" con designazione come per il regolatore
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Specifiche tecniche

Primario: Secondario:

+ Massima temperatura mandata + Massima temperatura ammessa: 90°C
ammessa: (senza/con funzione di
sicurezza) 90°C / 150°C

+ Massima pressione. di esercizio
ammessa (vers. con pompa e val.
a 3 vie/a 2 vie): 10/ 20 bar(g)

- Pressione nominale (versione con

+ Massima pressione di esercizio
ammessa: 10 bar(g)

- Pressione minima richiesta (statica),
approvvigionamento idrico: 1,0 bar(g)

- Pressione nominale: PN10

pompa e valvola a 3 vie / a 2 vie): Alimentazione di rete
PN10/PN25 Consumo di energia massimo:
+ Massima pressione differenziale < 230VAC/40A

ammessa (solo variante a 2 vie):
25 bar (finoa 210 kW) /16 bar

Modello Codice PL
TD-FLS 140KW PUMP-ECL INS-C. 004X1808 67
TD-FLS 210KW PUMP-ECL INS-C. 004X1809 67
TD-FLS 280KW PUMP-ECL INS-C. 004X1810 67
TD-FLS 350KW PUMP-ECL INS-C. 004X1811 67
TD-FLS 420KW PUMP-ECL INS-C. 004X1812 67
TD-FLS 455KW PUMP-ECL INS-C. 004X1813 67

Dimensioni

Svn
=34
s
=
28
=&
o
=
-
=S
v v

Connessioni Peso
Modello . . A
ThermalDual® AFS ACS Girc. ‘ Risc. (DN) MR, RR ‘ Risc. (DN) MR, RR o Comando Valvola
1/2F1SO 3FISO 4/5PN10Rp | 4/5PN25abrasare | Vvalvolaa3vie | pompa(PWM) a2vie
FLS 140 1A 114A 1% 4 93 90,0 99
FLS 210 116A 114A 1" 42 9% 93,0 100
FLS 280 1A 1A 1% 48 102 980 107
FLS 350 14°A 114°A 14" 48 107 1020 11
FLS 420 1A 1A bi 60 16 106,0 120
FLS 455 13A 174A z 60 122 112,0 126

Esempi di capacita

FR:
Modello Portata FRp Pompa FRD DW FRC* PortaFa
Thermo e 70->25°C dpr 10->60°C dpr 55->60°C p-primario
Dual® m?/h kPa m/h kPa mé/h dpr: prevalenza pompa residua

dp: caduta di pressione

FLS 140 140 24 52 21 38 24 12 10/24  80/43 °
DW: acqua sanitaria

FLS 210 210 38 95 30 81 36 26 15/24  70/43 C: circolazione

FLS 280 280 51 86 29 76 4.8 28 2,0 / 24 57 /45 *flusso: impos‘[azione standard

FLS 350 350 63 74 30 59 60 33 25/34  51/30 / massima possibile

FLS 420 420 78 53 30 54 72 41 30/34  38/30 prevalenza residua:

impostazione standard
FLS 455 455 80 59 22 54 7.8 39 33/34 34/31 / massima possibile
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Produttori-acqua-calda-istantanea-con-scambiatore-di-calore/Sistema-ACS%2C-TD-FLS%2C-TD-FLS%2C-140kW%2C-pompa%2C-ECL%2C-isolamento%2C-ACS-istantanea%2C-140-0-kW/p/004X1808
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Produttori-acqua-calda-istantanea-con-scambiatore-di-calore/Sistema-ACS%2C-TD-FLS%2C-TD-FLS%2C-210kW%2C-pompa%2C-ECL%2C-isolamento%2C-ACS-istantanea%2C-210-0-kW/p/004X1809
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Produttori-acqua-calda-istantanea-con-scambiatore-di-calore/Sistema-ACS%2C-TD-FLS%2C-TD-FLS%2C-280kW%2C-pompa%2C-ECL%2C-isolamento%2C-ACS-istantanea%2C-280-0-kW/p/004X1810
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Produttori-acqua-calda-istantanea-con-scambiatore-di-calore/Sistema-ACS%2C-TD-FLS%2C-TD-FLS%2C-350kW%2C-pompa%2C-ECL%2C-isolamento%2C-ACS-istantanea%2C-350-0-kW/p/004X1811
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Produttori-acqua-calda-istantanea-con-scambiatore-di-calore/Sistema-ACS%2C-TD-FLS%2C-TD-FLS%2C-420kW%2C-pompa%2C-ECL%2C-isolamento%2C-ACS-istantanea%2C-420-0-kW/p/004X1812
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Sottostazioni/Produttori-acqua-calda-istantanea-con-scambiatore-di-calore/Sistema-ACS%2C-TD-FLS%2C-TD-FLS%2C-455kW%2C-pompa%2C-ECL%2C-isolamento%2C-ACS-istantanea%2C-455-0-kW/p/004X1813
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Produttori ACS

Schemi di funzionamento

Funzionamento a basso carico
(con circolazione)

JG
(

Funzionamento a picco di carico

Elle
[

' S
@Oa

Operazione di caricamento
(in assenza di prelievo / circolazione)
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Nel funzionamento a basso carico, I'acqua fredda fluisce attraverso
il produttore di acqua calda istantaneo (HEL).

Se il prelievo e inferiore alla portata preimpostata alla valvola di bilanciamento,
una porzione dell'acqua (volume richiesto al rubinetto) attraversa la parte
superiore del serbatoio (DTA) e va ai rubinetti.

Un volume corrispondente al volume rimanente viene prelevato dal fondo
del serbatoio in modo che il serbatoio (DTA) continui ad essere caricato.

La potenza del prelievo é data dallo scambiatore di calore (HEL),
mentre il serbatoio (DTA) non viene scaricato.

Nel funzionamento a picco di carico, il flusso preimpostato di acqua
fredda fluisce attraverso il produttore di acqua calda istantaneo (HEL)
e il resto attraverso il cilindro (DTA) dal basso verso I'alto.

La potenza del prelievo é data dal produttore di acqua calda istantaneo
(HEL) con simultaneo scarico del serbatoio (DTA).

Al termine del prelievo, il serbatoio (DTA) viene caricato,
come descritto di seguito.

In assenza di consumo, il serbatoio (DTA) viene caricato.

Il flusso totale di caricamento viene prelevato dal fondo del serbatoio (DTA) e
inviato attraverso il produttore di acqua calda istantaneo (HEL) alla sommita
del serbatoio (DTA).
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Produttori ACS

Produttori ACS
Serbatoio di compensazione
riscaldamento

Specifiche tecniche

Accessori: Materiali: Parametri di esercizio massimi:

« Serbatoio di compensazione + Serbatoio (guscio): - Temperatura di esercizio massima
riscaldamento, modello verticale, Acciaio EN 1.0025 S235JRG2 ammessa: TZ_ =110°C
Tipo: PSS Interno non rivestito - Pressione di esercizio massima

« Attacchi caricamento/mandata Primer su esterno - Nero ammessa: PZ__=6bar
filettati o flangiati - Isolamento termico

(ex 1500 litri non montato):
Isolamento, fibra di poliestere vello +
EPS bianco, esente da CFC, argento
con strato superiore in polipropilene

Dimensioni

Altezza

o b Collegamenti
inclin.mm

300 1450 1270 1070 780 620 320 215 115 1130 550 660 710 1550 DN 25/PN 16 85 640U4984
500 1860 1665 1430 990 650 350 245 145 1550 600 710 800 2010 DN 40/PN 16 115 640U4985
750 1870 1635 1400 1000 670 370 265 165 1500 750 860 950 1945 DN 40/PN 16 175 640U4986
1000 1910 1655 1370 1020 690 390 285 185 1500 850 960 1050 2090 DN50/PN16 240 640U4987
1500 2030 1740 1505 1070 725 445 320 220 1550 1000 1110 = 1200 2160 DN50/PN16 325 6:2:;499898:
2000 2310 1995 1750 1220 770 510 375 265 1770 1100 1210 1300 2450 DN 65/PN 16 375 664405:14499899;

4 Mandata conn. caricamento/mandata
(acqua calda)

5 Ritorno conn. caricamento/mandata
(acqua calda)

6 Conn.solare / Risc. el. riserva Rp 2"

22 Termostato / Termometro Rp 1/2"

24 Sfiato aria Rp 3/4"

25 Ispezione, diametro apertura 205 mm

Hmax

26 Spurgo Rp 3/4"

H1
N

H2
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Valvole di regolazione
indipendenti dalla pressione
Tabelle di selezione

AB-QM e AB-QM 4.0

AB-QM 4.0 DN 15-32

AB-QM DN 40-250

AB-QM - Combinazioni attuatori
Attuatori termostatici QT per AB-QM
Attuatori digitali NovoCon®
Attuatori digitali NovoCon® S
ChangeOver® - NovoCon® CO°
AB-QM 4.0 Flexo 80

AB-QM 4.0 Flexo 80 - Accessori

Valvole di bilanciamento

ASV-PV 4G

ASV-PV

ASV-M

ASV-|

ASV-BD

LENO™ MSV - Valvole di bilanciamento manuale
Strumenti di misura

Valvole di zona
indipendenti dalla pressione
Introduzione

AB-PM DN 10-32

AB-PM DN 40-100

AB-PM DN 10-50 - Codoli
Combinazioni attuatori

Valvole PICV
AV-QM PN 16-25
AF-QM PN 16-25-40

Valvole di regolazione motorizzate
MCV

VZL 2-3-4

VS2

VM2 - VB2

VRB-VRG - VF - 2/3

VFS

VEM 2

VMT -VMV - AMZ

AMZ 112/ AMZ 113

HRB 3/4 - HRE 3/4 - HFE 3

168
170
172
176
183
186
188
192
194
202
205

206
208
209
210
211
212
216

218
222
224
225
226

228
234

240
248
252
256
264
276
284
288
289
290

Valvole di regolazione
AVTB
AVTA

Valvole di miscelazione
TVM

AVDO

MTCV

Attuatori elettrici
TWA-Q

TWA-ZL

ABNM-A5

AMV/E 130 - AMV/E 140
AMI 140

AME/V 110/120 NL/NLX
AMV/E 10/20/30
AMV/E 13/23/33
AMV/E 435/435 QM
AMV/E 438 SU

AMV/E 55/56

AMV 655, AMV 658 SU/SD
AME 685

AMV/E 85/86

AME 855

AMV/E 35

AME 25 SU/SD

AMB 162/182

Regolatori climatici
ECL

300
301

302
304
305

310
311
312
314
315
316
318
320
322
324
326
328
330
332
334
336
338
340

342
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Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Valvole di regolazione

indipendenti dalla pressione (PICV)

Tabelle di selezione

Elettroterm Meccanici aingranaggi

Standard Applic. Best Performance

TWAQ ABNM AMI AMV110  AMV  AMET110 AME110  NOVO AMV AME AME AME AME
A5 140 120NL  130/140  120NL NL-X (ON 435 435QM  55QM 655 85QM
- <= — — - J E ﬂ
L el @ Er P ¥ T
Controllo modulante (0-10V, 4-02mA) - . - - - . . 0 &BAS . . . .
Controllo 3-punti (floating) - - - . . . ° ° °
Controllo 2-punti (ON/OFF) . = .
Alimentazione 24V . - . . . ] . . . . . . .
Alimentazione 230V . . . - . - - - . .
.
Funz. sicur. (Norm.Open /Norm.Close) NUNO
Caratt. attuatore (Lin./Equiperc.) LIN/LOG LIN/LOG LIN/LOG
Velocita (s/mm) 60 30 12 2412 2412 2412 24/16/6/3 1,515 8 2/6 8
Open/Close detection 2 o?e‘ Open/Close
Feedhack (x-signal) Il\;n‘})(d’t:eut; . . . . .
082F1600 0B2F1160 0S2HBO48 082HS0S6 08248037 082H80S7 ST ogahoten 082
M M M M M M 082H8060 . M 082H0171 082H3078 082H5010 082G1453
082F1602 082F1164 (082H8049 082HB058 082HB039 082H8059 00328563 082H0163
Val. ‘ Modello PN DN ‘
o DN DN DN DN DN DN DN DN
10-32 10-32 10-32 10-32 1032 10-32 10-32 10-32
DN DN DN
é 4100 40-100* 40100  40-100
DN DN DN
125-150 125-150  125-150
DN DN
E 200-250 200-250
a
=
a.
2
= e
s
2 &=
£ i~
DN
|| 4050
DN
]ﬁ 65-125
' DN
65-125
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Meccanici a ingranaggi
speed

AMV AME AMV AME AMV AME AMV AME AMV AME AMV AME AMV AME AMV AME AME
20 20 30 30 55/56 56 85/86 86 13SU/sD  13SU/sD  23SU/sD  23SU/sD  33SU/SD  33SU/SD  25SU/SD  25SU/SD 658 SU/SD

> » 1 ¢ w w w % -

L1
. . o . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
o . . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . o .
. . . . . . . . .
. o - - - NO/NO
LIN - LIN - LIN/LOG - LIN/LOG - LIN - LIN - LIN - LIN/LOG
P54 IP54 IP54 IP55
15 3 83 4 83 3 14 15 3 15 2/6
Open/Close
. . . . . . . . . . . . . . . . .

08263007 08263011 082H3020 08261450 08263003 082G3009 08263013 082H3036  082H3038  082H5011
v 08263015 08263017 v 082H3025 v 08261462 v 082G3006 v 08263016 v v v

08263008 08263012 082H3023 08261460 08263004 08263010 08263014 082H3039  082H3041  082H5012
DN DN
1032 1032
DN DN
40-100  40-100
=]
o5
DN 55
125-150 S 2
[
S5
e o
DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN
15 15 1532 1532 15 15 1532 1532 1532 1532
DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN
1525 1525 1550 15-50 1525 15-25 15-50 15-50 15-50 15-50
DN DN DN DN DN
65125 65125 150250 = 150-250 65-125
DN DN DN DN DN
65-125 65125 150250  150-250 65-125
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Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Valvole di regolazione
indipendenti dalla pressione (PICV)
AB-QM e AB-QM 4.0

Descrizione

Le valvole PICV rappresentano lo stato
dell'arte delle soluzioni di bilanciamento
e controllo della portata.

Introdotte con successo da Danfoss
sono diventate uno standard per
l'ottimizzazione delle reti di distribuzione
idronica, garantendo la massima
efficienza della rete con i minori costi di
installazione e gestione.

Combinando in un'unica valvola le
funzioni di regolazione, bilanciamento
automatico e limitazione di portata

si ottiene la massima capacita di
regolazione, riducendo al minimo

i problemi di installazione e
commissioning degli impianti.

Unita per la gestione dell’aria

Le valvole AB-QM sono la soluzione ideale
per la regolazione e il bilanciamento degli
impianti HVAC.

Le AB-QM con connessioni filettate

sono utilizzate per la regolazione di
portata dei terminali idronici nelle reti di
distribuzione secondaria (ad esempio:
soffitti e travi radianti, fan coils, UTA, ..)

Caratteristiche tecniche

- Funzione limitazione portata massima
tramite ghiera

- Preset senza utilizzo di attrezzi (fino
a DN32) su scala percentuale della
portata massima

L

Modulazione fino all’ 1% della P
nominale, per ogni livello di preset

- Autorita pari a 1 ad ogni livello

di preset della portata massima
Pressione di shut off pari a 16 bar

Caratteristica lineare/equipercentuale
e a setting

Control ratio 1:1000
Ridotto valore di starting pressure

Disponibile con e senza prese di
pressione per la verifica della portata e
I'ottimizzazione delle pompe

Utilizzabile come limitatrice di portata o
con gamma completa di attuatori on/off e
modulanti sia meccanici che elettrotermici

6 - Regolazione e bilanciamento



Funzione

La valvola AB-QM consiste di due parti:

1.Regolatore della

pressione differenziale

Il regolatore di pressione differenziale
mantiene una pressione differenziale
costante sulla valvola di regolazione.
La differenza di pressione sulla membra-
na e contrastata dalla forza della molla.
Quando la pressione differenziale nella
valvola di regolazione cambia (a causa
di un cambiamento nella pressione
disponibile o per il movimento della
valvola di regolazione stessa), il cono
VUuoto (strozzatore) viene spostato su
una nuova posizione, creando un nuo-
vo equilibrio che mantiene la pressione
differenziale a un livello costante.

2.Valvola di regolazione

La valvola e dotata di una funzione
di limitazione della corsa che
consente di ottenere valori di

Kv modificabili. La percentuale
contrassegnata sulla scala equivale
al 100% della portata percentuale
contrassegnata sul puntatore. La
modifica della limitazione corsa si
effettua sollevando il meccanismo
di bloccaggio e ruotando la parte
superiore della valvola nella posizione
desiderata, mostrata sulla scala sotto
forma di percentuale. Il meccanismo
di bloccaggio previene modifiche
indesiderate dellimpostazione.

Perfetto per il controllo delle prestazioni

Poiche '’AB-QM ¢ indipendente dalla
pressione lo &, di conseguenza, la curva
caratteristica di controllo che la descrive.
La limitazione di portata dellABQM
avviene tramite la limitazione della corsa
dell'otturatore.

Questo significa che I'AB-QM

e in grado di mantenere la caratteristica
di controllo indipendente sia dal livello

di preregolazione, sia dalle condizioni di
pressione differenziale ad essa applicate,
ovvero I'AB-QM ha sempre autorita paria 1.
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Grazie alla stabilita della curva
caratteristica intrinseca della valvola,
tramite gli attuatori delle AB-QM &
sempre possibile produrre la specifica
curva cartteristica di controllo necessaria
a regolare la potenza emessa dallo
specifico terminale.

(Gli attuatori possono essere commutati
da lineari a logaritmici modificando
l'impostazione dei valori di a).

6 - Regolazione e bilanciamento
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Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Valvole di regolazione
indipendenti dalla pressione (PICV)
AB-QM 4.0 DN 15-32

Caratteristiche

« Maggiore portata per DN
- DN disponibili in versione low-flow,

normal-flow e high flow

- Design del contollore di pressione

brevettato senza O-ring che riduce
listeresi della valvola

- DN disponibiliin versione

internamente o esternamente filettata

« PN25 per tutti i DN
- Compatibile con attuatori modulanti

on-off analogici e digitali in linea con
i requisiti della Direttiva Europea EPBD

6 - Regolazione e bilanciamento

Descrizione

« AB-QM 4.0 di Danfoss ¢ la nuova PICV

che combina accuratezza, affidabilita e
semplicita di utilizzo senza eguali.

- Grazie al nuovo design, I'AB-QM 4.0

puo essere utilizzata in un ampissimo
range di applicazioni: dal residenziale
al commerciale, dal riscaldamento al
raffrescamento.

- Il controllore di pressione brevettato

garantisce alla valvola un ciclo di vita
superiore alle valvole normali e una
performance stabile durante tutto il
suo funzionamento.

Esempio dimensionamento

Impianto a portata variabile
Regolazione terminale idronico
Dati

- Raffreddamento
richiesto per unita: 1000 W

- Temperatura
di mandata impianto: 6 °C

- Temperatura
di ritorno impianto: 12 °C

Richiesta valvole di regolazione
e bilanciamento

« AB-QM con attuatori per impianto BMS

Soluzione
- Portata impianto: Q (I/h)
- Q=086x%x1000/(12-6)=1431/h

Selezione
« AB-QM DN 15LF con Qmax =200 I/h

- Pre-regolata su 143/200=0,72=72%
di apertura massima

- Attuatori: modulante o on/off

Note

- Pressione differenziale minima richiesta
attraverso la AB-QM DN 15LF: 16 kPa.
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Voce di capitolato AB-QM 4.0 Dimensioni
: yal\_/da dibilanciamento 'e regolazione Lunghezza Altezza Filettato Saldato
indipendente dalla pressione con
caratteristica lineare, e regolatore della e e
pressione differenziale senza o-ring L (mm) b L (mm)
integrato.
DN 15 65 GHA 75 R 466 367 120 139 426
« Limitazione automatica della portata
. . . — 3
+ Meccanismo di regolazione costituito DN20 82 GTA o2 Rp% | 662 439 143 166 s
da membrana senza o-ring per ridurre DN 25 104 GI4A 104 Ro1 499 718 174 188 658

o prevenire il rischio di sporcamento

« Modulazione sotto I'1% della portata DN 32 130 G1%2A 130 Rp 645 738 207 214 794
nominale, indipendentemente dalla
preregolazione

- Portata massima chiaramente indicate
sul corpo valvola

- Preregolazione effettuata mediante
limitazione della corsa che assicura
autorita 1 ad ogni setting

77
Lz

ext. (ISO 228/1)

- Funzionamento garantito fino a 16 Bar
di pressione differenziale 2
« Caratteristica di controllo lineare
+ Rapporto di regolazione 1:1000 )
- Prese di pressione per ottimizzazione int. (IS0 7/1)

pompe e verifiche della portata
per DN 15-250.

+ Possibilita di modificare la curva
caratteristica da lineare a
equipercentuale su ogni taglia,
regolando le impostazioni
dell'attuatore

- Trafilamento non visibile secondo
gli standard IEC 60534-4:2007 class IV
per DN 15 - DN 20 in combinazione
con gli attuatori raccomandati

e bilanciamento

Regolazione

- Trafilamento pari allo 0.05 % della A
portata nominale per DN 25 - DN 100
secondo gli standard IEC 60534-4:2007
class lll, in combinazione con gli
attuatori raccomandati

- Trafilamento pari allo 0.01 % della
portata nominale per DN 125 - DN 250
secondo gli standard IEC 60534-4:2007
class IV in combinazione con gli
attuatori raccomandati

« Misurazione della portata AB-OM
DN 15, 20 secondo gli standard
BS7350:1990
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Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Valvole di regolazione
indipendenti dalla pressione (PICV)
AB-QM 4.0 - Dati tecnici

Qnom" 200 650 1200
Range portata I/h
Qmax

Campo di presetting portata " % 10-100
Pressione Ap min 16 32

. . kPa
differenziale * Ap max 600
Pressione Nominale PN 25
Rangeability 1:1000
Curva caratteristica di regolazione Lineare (puo essere convertita in equipercentuale tramite attuatore)
Classe di trafilamento IEC 60534-4:2007 classe IV
Funzione di intercettazi Secondo ISO 5208 classe A - nessuna perdita visibile

Acqua e miscele a base di acqua per impianti di riscaldamento e di raffreddamento
chiusi secondo la tipologia di impianto tipo | conformi alla DIN EN 14868. Se utilizzata

Mezzo in un impianto di tipo | secondo la DIN EN 14868, & necessario prendere appropriate
misure protettive. | requisiti di VDI 2035, parte 1 + 2 devono essere osservati.
Temperatura mezzo °C —10..495
Filetto esterno interno esterno interno esterno

Connessioni Dimensioni G#%A Rp 1/2 G#%A Rp 1/2 G¥%A

Attuatore M30x 1.5

| vaterilt |

Corpi valvola Ottone DZR
Membrana EPDM
O-Ring EPDM
Molle WNr. 14310
Otturatore (Pc) PPSU
Sede (Pc) Ottone DZR
Otturatore (Cv) CuZn40Pb3 - CW 614N
Sede (Cv) Ottone DZR (CuZn36Pb2As - CW 602N)
PL 28
Codice 00328220 00328320 003Z8221 0038321 00328222
Codice 00328200 00328300 00328201 00328301 00328202

Note 1) Limpostazione difabbrica della valvola é fatta alla portata nominale.
2) Indipendentemente dal settaggio, la valvola pud modulare sotto I'1% della portata impostata.
3) Alla pressione differenziale minima, viene garantito almeno il 90% della portata nominale della valvola

Dichiaranzione di performance disponibile su richiesta.
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-15%2C-Bassa-portata%2C-Senza-nippli-di-prova%2C-Filettatura-esterna/p/003Z8220
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-15%2C-Bassa-portata%2C-Senza-nippli-di-prova%2C-filettatura-interna/p/003Z8320
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-15%2C-Senza-nippli-di-prova%2C-Filettatura-esterna/p/003Z8221
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-15%2C-Senza-nippli-di-prova%2C-filettatura-interna/p/003Z8321
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-15%2C-Alta-portata%2C-Senza-nippli-di-prova%2C-Filettatura-esterna/p/003Z8222
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-15%2C-Bassa-portata%2C-Con-nippli-di-prova%2C-Filettatura-esterna/p/003Z8200
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-15%2C-Bassa-portata%2C-Con-nippli-di-prova%2C-filettatura-interna/p/003Z8300
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-15%2C-Con-nippli-di-prova%2C-Filettatura-esterna/p/003Z8201
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-15%2C-Con-nippli-di-prova%2C-filettatura-interna/p/003Z8301
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-15%2C-Alta-portata%2C-Con-nippli-di-prova%2C-Filettatura-esterna/p/003Z8202
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1200 1100 1900
2200
10-100
32 16 32
600
25
1:1000
Lineare (puo essere convertita in equipercentuale tramite attuatore)
IEC 60534-4:2007 classe IV
Secondo 1SO 5208 classe A - nessuna perdita visibile
Acqua e miscele a base di acqua per impianti di riscaldamento e di raffreddamento
chiusi secondo la tipologia di impianto tipo | conformi alla DIN EN 14868. Se utilizzata
in un impianto di tipo | secondo la DIN EN 14868, € necessario prendere appropriate
misure protettive. | requisiti di VDI 2035, parte 1 + 2 devono essere osservati.
—10..495
interno esterno interno esterno interno
Rp 1/2 GTA Rp 3/4 G1A Rp 3/4
M30x 1.5

Ottone DZR
EPDM
EPDM
W.Nr. 14310
PPSU
Ottone DZR
CuZn40Pb3 - CW 614N

Ottone DZR (CuZn36Pb2As - CW 602N)

Regolazione
e bilanciamento

28

Versione base

00328322 00328223 003Z8323 00328224 003Z8324
Versione con attacchi piezometrici
00328302 00328203 00328303 00328204 00328304
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-15%2C-Alta-portata%2C-Senza-nippli-di-prova%2C-filettatura-interna/p/003Z8322
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-20%2C-Senza-nippli-di-prova%2C-Filettatura-esterna/p/003Z8223
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-20%2C-Senza-nippli-di-prova%2C-filettatura-interna/p/003Z8323
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-20%2C-Alta-portata%2C-Senza-nippli-di-prova%2C-Filettatura-esterna/p/003Z8224
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-20%2C-Alta-portata%2C-Senza-nippli-di-prova%2C-filettatura-interna/p/003Z8324
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-15%2C-Alta-portata%2C-Con-nippli-di-prova%2C-filettatura-interna/p/003Z8302
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-20%2C-Con-nippli-di-prova%2C-Filettatura-esterna/p/003Z8203
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-20%2C-Con-nippli-di-prova%2C-filettatura-interna/p/003Z8303
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-20%2C-Alta-portata%2C-Con-nippli-di-prova%2C-Filettatura-esterna/p/003Z8204
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-20%2C-Alta-portata%2C-Con-nippli-di-prova%2C-filettatura-interna/p/003Z8304
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Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Valvole di regolazione
indipendenti dalla pressione (PICV)
AB-QM DN 40-250

Esempio dimensionamento

Impianto a portata variabile
Regolazione terminale idronico
Dati

- Raffreddamento
richiesto per unita: 10.000 W

- Temperatura
di mandata impianto: 6 °C

- Temperatura
di ritorno impianto: 12 °C

Richiesta valvole di regolazione
e bilanciamento

+ AB-QM con attuatori per impianto BMS

Soluzione
- Portata impianto: Q (I/h)
- Q=0,86x10.000/(12—6) =1.4301/h

Selezione
-« AB-QM 4.0 DN25 mm con Qmax= 2.200 I/h

Preregolata su 1430/2200=0,65=65%
di apertura massima

- Attuatori: modulante o on/off

Note
- Pressione differenziale minima richiesta

attraverso la AB-QM 4.0 DN25: 20kPa

6 - Regolazione e bilanciamento

Voce di capitolato AB-QM

- Valvola di bilanciamento e regolazione

indipendente dalla pressione costituita
da valvola di regolazione lineare e
regolatore di pressione differenziale a
membrana integrato

- Disponibile nellintera gamma DN

10-250.

- Utilizzabile come limitatore della

portata automatico

- Lavalvola e dotata di meccanismo

per la preregolazione della portata dal
100% allo 0% della portata nominale.

- Modulazione fino allo 0% della portata

in ogni condizione.

- Funzione shut off manuale tramite

meccanismo di regolazione

- Preregolabile senza attrezzi per

dimensioni fino al DN 32 o con un
attrezzo standard per valvole di
dimensioni superiori al DN 32

- Livello di preregolazione bloccabile

e visibile

- Autorita della valvola in tutte le

impostazioni 100% (a = 1) grazie
alla pretaratura effettuata tramite
limitazione della corsa

- Lavalvola di regolazione deve offrire

la possibilita di modifica della curva
caratteristica da lineare in equi-
percentuale lungo tutto il range
tramite impostazione dell'attuatore

- Pressione nominale di 16 bar e

pressione di prova massima 25 bar

- Attacchi piezometrici disponibili per i

DN 10-250
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Dimensioni versione filettata
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AB-QM DN 40-50

Dimensioni versione flangiata
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EN 1092-2

DN 50 230 170 174 165 14,2

DN 65 290 220 172 185 380

DN 80 310 225 177 200 45,0

DN 100 350 240 187 220 57,0

DN 125 400 272 518 250 853

DN 150 480 308 465 285 138,0
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Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Valvole di regolazione
indipendenti dalla pressione (PICV)
AB-QM - Dati tecnici versione filettata

Qnom" 1700 2700 3500 4000
Range portata I/h

Qmax® 1870 2970 3520 4400
Campo di presetting portata "2 % 20-110
Pressione Ap min 20 (25) 35 (40) 25 (30) 35 (40)
differenziale * % Ap max kpa 600
Pressione Nominale PN 16
Rangeability 1:1000
Curva caratteristica di regolazione Lineare (pud essere convertita in equipercentuale tramite attuatore)
Classe di trafilamento max. 0,05% of Qnom
Funzione di intercettazione Secondo ISO 5208 classe A - nessuna perdita visibile

Acqua e miscele a base di acqua per impianti di riscaldamento e di raffreddamento
chiusi secondo la tipologia di impianto tipo | conformi alla DIN EN 14868. Se utilizzata

Mezzo in un impianto di tipo | secondo la DIN EN 14868, & necessario prendere appropriate
misure protettive. | requisiti di VDI 2035, parte 1 + 2 devono essere osservati.
Temperatura mezzo °C —10..+120
Fil.est. (1SO 228/1) G1"1/4A G1"1/2A
Connessioni
Attuatore M30x 1.5
vt |
Corpi valvola Ottone DZR (CuZn36Pb2As - CW 602N)
Membrana EPDM
O-Ring EPDM
Molle W.Nr. 1.4568, W. Nr. 1.4310
Otturatore (Pc) W.Nr. 1.4305
Sede (Pc) EPDM
Otturatore (Cv) CuZn40Pb3 - CW 614N
Sede (Cv) Ottone DZR (CuZn36Pb2As - CW 602N)
Vite Acciaio Inox (A2)
Guarnizione piatta NBR
PL 28
Codice 00321204 003Z1224 003Z1205 003Z1225
Codice 003Z1214 - 003Z1215 -
I

Codice -
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-25%2C-Senza-nippli-di-prova%2C-Filettatura-esterna/p/003Z1204
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-25%2C-Alta-portata%2C-Senza-nippli-di-prova%2C-Filettatura-esterna/p/003Z1224
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-32%2C-Senza-nippli-di-prova%2C-Filettatura-esterna/p/003Z1205
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-32%2C-Alta-portata%2C-Senza-nippli-di-prova%2C-Filettatura-esterna/p/003Z1225
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-25%2C-Con-nippli-di-prova%2C-Filettatura-esterna/p/003Z1214
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-32%2C-Con-nippli-di-prova%2C-Filettatura-esterna/p/003Z1215

7500
7500

40-100

30
600

16
1:1000

Lineare (puo essere convertita in equipercentuale tramite attuatore)
max. 0,05% of Qnom
Secondo ISO 5208 classe A - nessuna perdita visibile
Acqua e miscele a base di acqua per impianti di riscaldamento e di raffreddamento
chiusi secondo la tipologia di impianto tipo | conformi alla DIN EN 14868. Se utilizzata
in un impianto di tipo | secondo la DIN EN 14868, & necessario prendere appropriate

misure protettive. | requisiti di VDI 2035, parte 1 + 2 devono essere osservati.

—10..+120

G2'A G2"1/2A

Danfoss standard

Ghisa EN-GJL-250 (GG25)
EPDM
EPDM

W.Nr. 1.4568, W. Nr. 1.4310

CuZn40Pb3 - CW 614N, W. Nr. 1.4305
EPDM
CuZn40Pb3 - CW 614N
Ottone DZR (CuZn36Pb2As - CW 602N)
Acciaio Inox (A2)

NBR

Versione con attacchi piezometrici

28

00320770 00320771

Versione NovoCon® (da utilizzare in accoppiamento ad attuatore NovoCon®S e NovoCon® M)

003Z1770 00321771

ENGINEERING
TOMORROW

Note

1) Limpostazione di fabbrica della valvola
¢ fatta alla portata nominale.

2) Indipendentemente dal settaggio, la valvola pud
modulare sotto I'1% della portata impostata.

3) Quando impostata al di sopra del 100% della
portata, la pressione minima di funzionamento &
maggiore, vedi il valore tra parentesi nella tabella.

4) Alla pressione differenziale minima, viene
garantito almeno il 90% della portata nominale
della valvola.

Dichiaranzione di performance disponibile su richiesta.
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#N/A
#N/A
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-40%2C-Con-nippli-di-prova%2C-Filettatura-esterna/p/003Z0770
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-50%2C-Con-nippli-di-prova%2C-Filettatura-esterna/p/003Z0771
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Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Valvole di regolazione
indipendenti dalla pressione (PICV)
AB-QM - Dati tecnici versione flangiata

Diametro Nominale ‘ 50 ‘ 65 ‘ 65HF ‘ 80 ‘ 80HF ‘ 100 ‘ 100HF

Qnom" 12500 20000 25000 28000 40000 38000 59000
Range portata

Qmax? 12500 20000 25000 28000 40000 38000 59000
Campo di presetting portata " % 40-100
Pressione Ap min 30 60 30 60 30 60
diff iale 34 kPa

iIfferenziale Ap max 600
Pressione Nominale PN 16
Rangeability 1:1000
Curva caratteristica di regolazione Lineare (puo essere convertita in equipercentuale tramite attuatore)
Classe di trafilamento max. 0,05% of Qnom
Funzione di intercettazione Secondo ISO 5208 classe A - nessuna perdita visibile
Acqua e miscele a base di acqua per impianti di riscaldamento e di raffreddamento
Mezzo chiusi secondo la tipologia di impianto tipo | conformi alla DIN EN 14868. Se utilizzata
in un impianto di tipo | secondo la DIN EN 14868, & necessario prendere appropriate
misure protettive. | requisiti di VDI 2035, parte 1 + 2 devono essere osservati.
Temperatura mezzo °C —10..+120
Flangia PN16
Connessioni
Attuatore Danfoss standard

Corpi valvola Ghisa EN-GJL-250 (GG25)

Membrana EPDM

O-Ring EPDM

Molle W.Nr. 1.4568, W. Nr. 1.4310

Otturatore (Pc) CuZn40Pb3 - CW 614N, W. Nr. 1.4305

Sede (Pc) W.Nr. 1.4305

Otturatore (Cv) CuZn40Pb3 - CW 614N

Sede (Cv) W.Nr. 1.4305

Vite Acciaio Inox (A2)

Guarnizione piatta NBR

PL 28

Codice 00320772 00320773 00320793 00320774 00320794 00320775 00320795

Listino Versione NovoCon® (da utilizzare in accoppiamento ad NovoCon® M)

Codice 003Z1772 003Z1773 003Z1793 003Z1774 003Z1794 003Z1775 003Z1795
Note Limpostazione di fabbrica della valvola é fatta alla portata nominale.

1)

2) Indipendentemente dal settaggio, la valvola pud modulare sotto I'1% della portata impostata.

3) Quando impostata al di sopra del 100% della portata, la pressione minima di funzionamento & maggiore, vedi il valore tra parentesi nella tabella.
4) Alla pressione differenziale minima, viene garantito almeno il 90% della portata nominale della valvola.

Dichiarazione di performance disponibile su richiesta.
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-50%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z0772
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-65%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z0773
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-65%2C-Alta-portata%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z0793
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-80%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z0774
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-80%2C-Alta-portata%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z0794
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-100%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z0775
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-100%2C-Alta-portata%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z0795
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-50%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z1772
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-65%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z1773
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-65%2C-Alta-portata%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z1793
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-80%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z1774
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-80%2C-Alta-portata%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z1794
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-100%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z1775
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-100%2C-Alta-portata%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z1795

125 ‘ 125HF ‘ 150 ‘ 150HF ‘ 200 ‘ 200HF ‘ 250 250HF
90000 110000 145000 190000 200000 270000 300000 370000
100000 120000 160000 209000 220000 300000 330000 407000
40-100
40 (60) 60 (80) 40 (60) 60 (80) 45 (65) 60 (80) 45 (65) 60 (80)
600
16
1:1000

Lineare (puo essere convertita in equipercentuale tramite attuatore)
max. 0,05% of Qnom
Secondo ISO 5208 classe A - nessuna perdita visibile

Acqua e miscele a base di acqua per impianti di riscaldamento e di raffreddamento
chiusi secondo la tipologia di impianto tipo | conformi alla DIN EN 14868. Se utilizzata
in un impianto di tipo | secondo la DIN EN 14868, & necessario prendere appropriate

misure protettive. | requisiti di VDI 2035, parte 1 + 2 devono essere osservati.

—10..+120

PN16

Danfoss standard

Ghisa EN-GJL-250 (GG25)

W.Nr. 14571 EPDM
EPDM
W.Nr. 1.4401 W.Nr. 14310
W. N 1.4404NC W.Nr. 1.4021
W. Nr. 1.4027
W. Nr. 1.4404NC W. Nr. 14021
W. Nr. 1.4027
W.Nr.1.1181
Guarnizione in grafite Priva di amianto
28
00320705 00320715 00320706 00320716 00320707 00320717 00320708 00320718

Versione NovoCon® (da utilizzare in accoppiamento ad NovoCon® M)
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-125%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z0705
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-125%2C-Alta-portata%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z0715
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-150%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z0706
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-150%2C-Alta-portata%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z0716
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-200%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z0707
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-200%2C-Alta-portata%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z0717
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-250%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z0708
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/Valvole-AB-QM/AB-QM%2C-DN-250%2C-Alta-portata%2C-Con-nippli-di-prova%2C-flangia/p/003Z0718
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Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Valvole di regolazione
indipendenti dalla pressione (PICV)

AB-QM - Accessori

Codolo filettato (1 pz.)

Codolo a saldare (1 pz.)

Accessori principali*

Cappuccio chiusura e protezione (press. chiusura max. 16 bar)

Volantino per AB-QM 1)

Riscaldatore di stelo AB-QM DN 40-100 / AME 15 QM

Riscaldatore di stelo AB-QM DN 40-100 / AME 435 QM

Riscaldatore di stelo AB-QM DN 125, 150 / AME 55 QM

Guscio Isolamento termico per AB-QM 4.0

* Lista completa accessori disponibile sulla scheda tecnica

Connessione

Al tubo

R3/8

R1/2

R3/4

R1

R11/4

R11/2

R2

Saldato

Saldato

Saldato

Saldato

Saldato

Saldato

Alla valvola ‘

20

25

32

40

50

20

25

32

40

50

15-32

40-100

125-150

200-250

20

25

32

1) Accessorio da DN40 a DN250 per il funzionamento come limitatore di portata (senza attuatore)
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003Z0231

003Z0232

00320233

003Z0234

003Z0235

00320279

00320278

003Z0226

003Z0227

003Z0228

003Z0229

003Z0270

003Z0276

Codice

003Z0230

003Z0695

003Z0696

003Z0697

065B2171

065Z0315

06527022

003Z7810

003Z7811

003Z7812

003Z7813

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

08

08

08

28

28

28

28

W

Codolo filettato per AB-OM

-

Cappuccio
chiusura e protezione


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codoli-filetto-esterno-DN10/p/003Z0231
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codoli-filetto-esterno-DN15/p/003Z0232
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codoli-filetto-esterno-DN20/p/003Z0233
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codoli-filetto-esterno-DN25/p/003Z0234
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codoli-filetto-esterno-DN32/p/003Z0235
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codoli-filetto-esterno-DN40/p/003Z0279
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codoli-filetto-esterno-DN50/p/003Z0278
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codolo-a-saldare-DN-15-%281-pz%29/p/003Z0226
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codolo-a-saldare-DN-20-%281-pz%29/p/003Z0227
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codolo-a-saldare-DN-25-%281-pz%29/p/003Z0228
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codolo-a-saldare-DN-32-%281-pz%29/p/003Z0229
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codolo-a-saldare-DN-40-%281-pz%29/p/003Z0270
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codolo-a-saldare-DN-50-%281-pz%29/p/003Z0276
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Intercettazione-in-ottone-e-cappuccio-di-protezione-per-AB-QM/p/003Z0230
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Volantino-per-AB-QM-DN-40---100/p/003Z0695
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Volantino-per-AB-QM-DN-125---150/p/003Z0696
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Volantino-per-AB-QM-DN-200---250/p/003Z0697
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/RISCALDATORE-STELO/p/065B2171
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Riscaldatore-di-steli-per-AMV%28E%29-335-435/p/065Z0315
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Riscaldatore-stelo-AMV55-56/p/065Z7022
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/AB-QM-4-0-DN15-EPP-INSULATION/p/003Z7810
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/AB-QM-4-0-DN20-EPP-INSULATION/p/003Z7811
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/AB-QM-4-0-DN25-EPP-insulation/p/003Z7812
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/AB-QM-4-0-DN32-EPP-insulation/p/003Z7813

ENGINEERING
TOMORROW

Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Valvole di regolazione
indipendenti dalla pressione (PICV)
AB-QM - Combinazioni attuatori

Safety Function
Modello
Up Down

TWA-Q 230V NC Termico  15-32 230V 12 . - - - - . 082F1600 28
TWA-Q 230V NO Termico  15-32 230V 12 . - - - . - 082F1601 28
TWA-Q 24V NC Termico = 15-32 24V 12 . - - - - ° 082F1602 28
TWA-Q 24V NO Termico  15-32 24V 12 . - - - . - 082F1603 28
TWA-Q 230V NC Termico = 15-32 230V 5 . - - - - ° 082F1604 28
TWA-Q 24V NC Termico  15-32 24V 5 . - - - = . 082F1605 28
TWA-Q 230V NC Termico = 15-32 230V 2 (halogen free) ° - - - - ° 082F1610 28
TWA-Q 24V NC Termico  15-32 24V 2 (halogen free) . - - - - . 082F1611 28
Ic‘:nr’\AE-?l\: : ‘(,P":? 000) Termico  15-32 24V 12 ° - - - . - 00320378 28
ABNM A5 NCLOG Termico 15-32  corsa5mm 230V AC non incluso = o . = = ° 082F1160 28
ABNM A5 NO LIN Termico = 15-32  corsa5mm | 24V AC non incluso - - ° - . - 082F1161 28
ABNM A5 NCLOG Termico 15-32  corsa65mm 24V AC non incluso = - ° - - ° 082F1162 28
ABNM A5 NO LOG Termico = 15-32  corsa65mm | 24V AC non incluso - - ° - . - 082F1163 28 o
ABNM A5 NCLIN Termico 15-32  corsa65mm 24V AC non incluso = - ° - - ) 082F1164 28 g g
ABNM A5 NOLIN Termico  15-32  corsa65mm = 24V AC non incluso - - . - . - 082F1165 28 g\é

e o
:g':glé‘ 28 Termico 15-32 corsa65mm 24V DC non incluso = - ° - - ° 082F1166 28
ag’{g:s bc Termico  15-32  corsa65mm 24V DC non incluso - - ° - ° - 082F1167 28

Codice
m

Lunghezzacavo

Accessori

1 082F1081 28
Cavo 5 082F1082 28

10 082F1083 28
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-1-20-m/p/082F1600
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-aperto%2C-1-20-m/p/082F1601
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-1-20-m/p/082F1602
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-aperto%2C-1-20-m/p/082F1603
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-5-00-m/p/082F1604
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-5-00-m/p/082F1605
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-2-00-m/p/082F1610
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-2-00-m/p/082F1611
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Soluzioni-monotubo/TWA-Q-24V-NO-1%2C2m-con-ESMC%28PT1000%29/p/003Z0378
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso/p/082F1160
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso/p/082F1161
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-6-50-mm%2C-Normalmente-chiuso/p/082F1162
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-6-50-mm%2C-Normalmente-aperto/p/082F1163
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LIN%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-6-50-mm%2C-Normalmente-chiuso/p/082F1164
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-6-50-mm%2C-Normalmente-aperto/p/082F1165
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-6-50-mm%2C-Normalmente-chiuso/p/082F1166
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-6-50-mm%2C-Normalmente-aperto/p/082F1167
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/Cavo-collegamento-per-attuatore-ABN-A5%2C-senza-alogeni%2C-1-m/p/082F1081
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/Cavo-collegamento-per-attuatore-ABN-A5%2C-senza-alogeni%2C-5-m/p/082F1082
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/Cavo-collegamento-per-attuatore-ABN-A5%2C-senza-alogeni%2C-10-m/p/082F1083
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Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Valvole di regolazione
indipendenti dalla pressione (PICV)
AB-QM - Combinazioni attuatori

Segnale ingresso Safety Function
Modello v T T Output —————
‘ On/Off ‘ 3 punti ‘ 0-10V ‘ ‘ Up ‘ Down
NovoCon® S Ingranaggi Bacnet &Modbus 24V AC/DC - - . . ° °
NovoCon® M Ingranaggi  40-100%  Bacnet & Modbus 24V AC/DC = = . ) ° °
NovoCon®L Ingranaggi ~ 125-150  Bacnet &Modbus 24V AC/DC - - . ° ° °
NovoCon® L SU Ingranaggi 125-150  Bacnet & Modbus 24V AC/DC - - ° . . .
NovoCon® L SD Ingranaggi  125-150  Bacnet &Modbus 24V AC/DC - - ° ° . .
NovoCon® XL Ingranaggi  200-250  Bacnet&Modbus 24V AC/DC - - . . ° °

* Attuatore NovoCon® M da utilizzare solo con valvole AB-QM NovoCon®

Modello
Ingranaggi 15-32 24V CA 15 . - - - - -
AMI 140
Ingranaggi 15-32 230VCA 15 . - - - - -
Ingranaggi 15-32 24V 15 - . - - - -
AMV 110 NL Ingranaggi 15-32 24V 5 = ° ° o o -
Ingranaggi 15-32 24V 10 - ° - - - -
Ingranaggi 15-32 24V 15 o = . - - -
AME 110 NL Ingranaggi 15-32 24V 5 - - ° - - -
Ingranaggi 15-32 24V 10 = = ° - - -
AMV 120 NL Ingranaggi 15-32 24V 15 - ° - - - -
AME 120 NL Ingranaggi 15-32 24V 15 = = . - - -
Ingranaggi 15-32 24V 15 - - ° ° - -
AME 110 NLX Ingranaggi 15-32 24V 5 = = . ° - -
Ingranaggi 15-32 24V 10 - - . ° - -
AME 120 NLX Ingranaggi 15-32 24V = = = ° ° - -
AME 113 NLX SU Ingranaggi 15-32 24V - - - . ° ° -
AME 113 NLX SD Ingranaggi 15-32 24V = = = . . - °
Note

1) richiesto adattatore 00323960
2) richiesto distanziatore 00320257

6 - Regolazione e bilanciamento

Codice

003Z8504
003Z8540
003Z8560
00328561
00328562
00328563

Codice

082H8048
082H8049
082H8056
082H8080
082H8090
082H8057
082H8081
082H8098
082H8058
082H8059
082H8060
082H8062
082H8064
082H5004
082H5001
082H5000

28
28
28
28
28
28

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28



https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/Attuatore-AMI-140-On-Off%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-12-0-s-mm%2C-5-50-mm%2C-1-50-m/p/082H8048
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/Attuatore-AMI-140-On-Off%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-12-0-s-mm%2C-5-50-mm%2C-1-50-m/p/082H8049
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AMV-110-120-NL-a-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-1-50-m/p/082H8056
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AMV-110-120-NL-a-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-5-00-m/p/082H8080
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AMV-110-120-NL-a-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-10-00-m/p/082H8090
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-120-NL-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-1-50-m/p/082H8057
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-120-NL-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-5-00-m/p/082H8081
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-120-NL-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-10-00-m/p/082H8098
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AMV-110-120-NL-a-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-12-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-1-50-m/p/082H8058
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-120-NL-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-12-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-1-50-m/p/082H8059
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-NLX-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-1-50-m/p/082H8060
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-NLX-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-5-00-m/p/082H8062
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-NLX-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-10-00-m/p/082H8064
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-120-NLX-1%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-12-0-s-mm%2C-5-00-mm/p/082H5004
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-113%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00%2C-15-0-s-mm%2C-8-50-mm/p/082H5001
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-113%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00%2C-15-0-s-mm%2C-8-50-mm/p/082H5000
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/NovoCon%E2%84%A2-S/NovoCon-S%2C-Attuatore-digitale-per-AB-QM-DN-10-32/p/003Z8504
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/NovoCon%E2%84%A2-S/NovoCon-M%2C-Attuatore-digitale-per-AB-QM-DN-40-100/p/003Z8540
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/NovoCon%E2%84%A2-S/NovoCon-L%2C-DN-125-150%2C-No/p/003Z8560
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/NovoCon%E2%84%A2-S/NovoCon-L%2C-DN-125-150%2C-Molla-su/p/003Z8561
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/NovoCon%E2%84%A2-S/NovoCon-L%2C-DN-125-150%2C-Molla-gi%C3%B9/p/003Z8562
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/NovoCon%E2%84%A2-S/NovoCon-XL%2C-DN-200-250/p/003Z8563

ENGINEERING M
TOMORROW

Modello Velocita ‘ Segnale ingresso ‘ E— ‘ Safety Function ‘ Codice
s/mm ‘ On/Off ‘ 3 punti ‘ 0-10V ‘ ‘ up ‘ Down ‘
AME 435 QM Ingranaggi =~ 40-100 75/15 24V AC/DC - - ° . - - 082H0171 28
Ingranaggi ~ 40-100 75/15 230V AC - ° - . - = 082HO0161 08
AMV 435 Ingranaggi  40-100 75/15 24V AC/DC - . - . - - 082H0162 08
Ingranaggi 40-100 75/15 230V AC - . - . - - 082H0163 08
AME 25 SU* Ingranaggi = 40-100 15 24V AC - - . . ° - 082H3041 08
AME 25 SD* Ingranaggi  40-100 15 24V AC - - . . - . 082H3038 08
AMV 25 SU* Ingranaggi ~ 40-100 15 230V AC - ° - - ° - 082H3036 08
AMV 25 SD* Ingranaggi  40-100 15 230V AC - ° - - - ) 082H3040 08

Modello LLEEE) Codice
s/mm

AME 55 QM Ingranaggi = 125-150 8 24V AC - . . . - - 082H3078 28

Ingranaggi 125-150 2/6 24V AC/DC - . . ° . . 082H5010 28
AME 655

Ingranaggi ~ 125-150 2/6 230V AC/DC - . . ° . . 082G3443 08

Ingranaggi ~ 125-150 4/6 24V AC/DC - . . ° . - 082H5011 28
AME 658 SU

Ingranaggi ~ 125-150 4/6 230V AC/DC - . . ° . - 082G3451 08

Ingranaggi 125-150 4/6 24V AC/DC = . . ° = . 082H5012 28
AME 658 SD

Ingranaggi ~ 125-150 4/6 230V AC/DC - . . ° - . 082G3449 08
AME 685-1 Ingranaggi  200-250 3/6 24V AC - - ° - - = 082H5013 28

* Adattatore 00320694 richiesto per valvole di vecchia generazione

e bilanciamento

@
13
2
N
o)
=
o
@
[

6 - Regolazione e bilanciamento 185


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-435-QM%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-20-00-mm/p/082H0171
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-435%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0161
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-435%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0162
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-435%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H0163
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-25-SU%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082H3041
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-25-SD%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082H3038
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-25-SD%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082H3036
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-25-SU%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H3040
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-55-QM%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-40-00-mm/p/082H3078
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-655-1%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-32-00-mm/p/082H5010
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-655%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-230-00/p/082G3443
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-658-SD-1%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-32-00-mm/p/082H5011
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-658-SU%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-230-00/p/082G3451
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-658-SU-1%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-32-00-mm/p/082H5012
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-658-SD%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-230-00/p/082G3449
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-685-1%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-32-00-mm/p/082H5013

Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Attuatori

Attuatori termostatici QT
per AB-QM

Attuatori termostatici QT
per AB-QM

Per alcune applicazioni le AB-QM
possono anche essere controllate da un
attuatore termostatico.

Un sensore a bulbo determina se la
valvola deve essere aperta o chiusa,
in base alla temperatura rilevata e
impostata.

Si riesce pertanto a combinare la
limitazione della portata e il controllo
della temperatura sulla tubazione di
ritorno, ad esempio negli impianti di
riscaldamento monotubo, che tramite
AB-QM + QT vengono modificatiin
sistemi a portata variabile con eccellente
affidabilita e significanti risparmi
energetici.

00320397 QT 35-50°C 15-32 28
003Z0398 QT 45-60°C 15-32 28
00320399 QT 65-85°C 15-32 28
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Soluzioni-monotubo/QT%2C-35-%C2%B0C---50-%C2%B0C%2C-DN-15-32/p/003Z0397
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Soluzioni-monotubo/QT%2C-45-%C2%B0C---60-%C2%B0C%2C-DN-15-32/p/003Z0398
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Soluzioni-monotubo/QT%2C-65-%C2%B0C---85-%C2%B0C%2C-DN-15-32/p/003Z0399
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Soluzioni-monotubo/QT%2C-35-%C2%B0C---50-%C2%B0C%2C-DN-15-32/p/003Z0397
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Soluzioni-monotubo/QT%2C-45-%C2%B0C---60-%C2%B0C%2C-DN-15-32/p/003Z0398
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Soluzioni-monotubo/QT%2C-65-%C2%B0C---85-%C2%B0C%2C-DN-15-32/p/003Z0399
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Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Valvole di regolazione
indipendenti dalla pressione (PICV)

Attuatori digitali NovoCon®

Comunicazione seriale BACnet/Modbus

Descrizione

NovoCon® S & un attuatore bus
multifunzione ad alta precisione,
specificamente progettato per I'uso in
combinazione con le valvole PICV tipo
AB-QOM nelle dimensioni dal DN 15-32.

L'elevata precisione di posizionamento
dell'attuatore, insieme alla caratteristica
lineare indipendente dalla pressione
della valvola AB-QM, consentono

a NovoCon® S Digital & Hybrid di

essere utilizzato come indicatore di
portata. Limpostazione dei parametri
dell'attuatore e della preregolazione della
valvola avviene tramite bus di campo
(protocollo BACnet o Modbus).

Con questa indicazione, unita alla
possibilita di leggere dati di temperatura
del fluido termovettore, vengono
utilizzati algoritmi di gestione e
ottimizzazione di portate e temperature
in modo da massimizzare anche il
rendimento del generatore.

Il controllo dell'attuatore puo essere

eseguito tramite bus o tramite ingressi
analogici.

-

6 - Regolazione e bilanciamento

Applicazioni

Lattuatore NovoCon® in combinazione
con le valvole AB-QM viene utilizzato
per controllare I'alimentazione di acqua
a ventilconvettori, travi fredde, sistemi
radianti, UTA e altre unita terminali.

Grazie alla sua accuratezza, alle funzionalita
remote e alla funzionalita di indicazione
della portata, NovoCon® consente un
rapidissimo commissioning dellimpianto,
una facile manutenzione, il massimo
comfort interno, un forte risparmio
energetico e la possibilita di ripartizione dei
consumi termici dei terminali o delle varie
zone dellimpianto.

Novocon® integra anche algoritmi di
gestione della differenza di temperatura dei
terminali che sono fondamentali in quelle
applicazioni dove e importante gestire

le condizioni di ritorno al generatore al

fine di ottimizzarne il funzionamento (per
esempio, non aumentando eccessivamente
la temperatura allingresso di un gruppo
frigorifero per non comprometterne il COP).

Caratteristiche tecniche

- Funzioni remote di messa
in servizio / reset / flussaggio
- Indicazione di portata/energia
- Elevatissima accuratezza
- Visualizzazione dello stato tramite LED
- Nessun attrezzo richiesto
per il montaggio
- Esente da manutenzione
+ Funzione auto-posizionamento
- Funzionamento silenzioso
- Cavi plug-in halogen free
« Indirizzamento MAC automatico
per BACnet
- Rilevamento automatico della velocita
di trasmissione
Segnalazione di allarmi
Allarme blocco valvole

Rilevazione guasti elettrici

e errati cablaggi

Ottimizzazione temperature del fluido
termovettore




Introduzione
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Lottimizzazione del funzionamento degli impianti HYAC negli edifici, coinvolge sempre sia l'aspetto legato alla qualita dei sistemi di Building
Automation (BMS) che li regolano, sia alla bonta del bilanciamento e del controllo dei terminali idronici.

Danfoss NovoCon® ¢ il primo attuatore digitale che permette di unire queste esigenze in una unica soluzione di automazione integrata in grado
di semplificare il sistema, riducendo i costi e aprendo le porte ad un ampia varieta di applicazioni smart (loT). NovoCon® comunica con il sistema
BMS tramite un protocollo bus digitale (BACnet or Modbus) e scambia continuamente con esso informazioni tecniche dettagliate sul sistema
HVAC. Cio apre la strada a innumerevoli opportunita di ottimizzazione e gestione degli impianti, garantendo sempre la massima flessibilita.

Combinato alle valvole Pressure Independent AB-QM (PICV), le caratteristiche idroniche degli Impianti HVAC possono finalmente essere
integrate e completamente controllate tramite il sistema di supervisione BMS. Questo permette la configurazione di processi completamente
automatizzati e controllati per il commissioning, la regolazione, il monitoraggio, I'ottimizzazione e la manutenzione dei sistemi HVAC. Tutto
questo pud essere eseguito da remoto tramite comunicazione bus.

Funzioni

Lattuatore digitale per valvole pressure
independent AB-QM, permette la completa
gestione tramite field bus (Bacnet/Modbus),
o l'utilizzo ibrido con segnale di comando
analogico (0-10V). Laltissima accuratezza
dell'attuatore, combinata con una valvola
con curva caratteristiuca indipendente dalla
pressione, permette inoltre innumeredvoli
funzionalita aggiuntive:

1. Autopresetting delle valvole in campo
Il valore di portata nominale di tutte le
valvole AB-QM installate, viene direttamente
impostato tramite bus senza la necessita di
effettuare la preregolazione della portata
meccanicamente sulla valvola. Oltre a ridurre
considerevolmente i tempi di commissioning,
la funzione di preset automatico, consente

di gestire direttamente da BMS setpoint di
portata variabili durante il funzionamento (es.
change over estivo/invernale)

2.Indicazione della portata

Laccuratezza dell'attuatore NovoCon® unita
alla caratteristica lineare indipendente dalla
pressione della valvola AB-QM, consentono
la indicazione della portata istantanea
attraverso la valvola stessa. Cio permette
lottimizzazione del sistema idronico,
I'allocazione dei costi energetici (NovoCon®
Energy), I'analisi delle prestazioni delle varie
parti dellimpianto, la generazione di allarmi
e la gestione di malfunzionamenti fino alla
manutenzione predittiva mirata.

3. Funzionalita manutentive
NovoCon® ¢ in grado di eseguire varie
operazioni di manutenzione da remoto,
direttamente da BMS.

Le funzioni Flushing e DeAir ad esempio
permettono di esequire facilmente e con
regolarita operazioni altrimenti molto
onerose in termini di costi, tempi e disservizi.

4, Data Logging

Durante il normale funzionamento

diversi parametri tecnici sono memorizzati
periodicamente tramite NovoCon®. Questi
dati forniscono informazioni approfondite
sul funzionamento del sistema. Analizzando
i dati e adattando determinate impostazioni,
& spesso possibile ridurre ulteriormente il
consumo di energia.

5.NovoCon® S CO¢, Energy, I/0
L'attuatore NovoCon® é disponibile anche
nella versione specifica per le sequenti
funzioni speciali:

« NovoCon® Energy Si tratta di una serie
di due sensori di temperatura collegati
direttamente all'attuatore, che possono
essere utilizzati sia in ambiente, sia per la
misura delle temperature allinterno delle
tubazioni. Misurando queste temperature
e utilizzando i dati disponibili per quanto
riguarda la portata istantanea attraverso
I'unita terminale, puo essere calcolata una
stima del consumo energetico effettivo e
utilizzata per I'analisi e l'ottimizzazione del
sistema. Oltre a cio e possibile controllare i
valori di temperatura dei fluidi in maniera
istantanea e continuativa, al fine di
ottimizzare il rendimento dellintero sistema
(annullamento della sindrome del basso
AT, massimizzazione del COP del gruppo
frigorifero, della condensazione della

caldaia e della temperatura di ritorno della
rete di teleriscaldamento).

NovoCon® I/O Nella versione |/O (Input/
Output), I'attuatore NovoCon® pud essere
utilizzato per acquisire informazioni da
strumentazione esterna e generare segnali
di uscita per il controllo di apparecchiature
installate nell'edificio. E'quindi possibile la
connessione con strumentazione esterna
(es.termostati, contatti finestre, sensori
CO,, sensori di umidita, comando velocita
ventilatori fancoil, commando di attuatori
0-10V, ecc..)

NovoCon® CO¢

Nella versione CO° (ChangeOver®),
I'attuatore € in grado di comandare
autonomamente, senza necessita di fornire
segnali aggiuntivi, la valvola a 6 vie di
ChangeOver per l'utilizzo negli impianti a
4 tubi. Nella configurazione digital, tutte le
valvole a 6 vie combinate alle valvole AB-
QM, possono essere gestite e comandate
direttamente da bus, con collegamento
daisy chain, senza necessita di prevedere

specifici regolatori di zona (room controller).

6. Misura certificata dell'energia

Nella versione I/0 I'attuatore Novocon® pud
essere collegato direttamente al misuratore
di portata ad ultrasuoni SonoSensor 30 e a
due sonde di temperatura ad immersione
per ottenere una misurazione certificata MID
dellenergia (Classe 2). Questi dati vengono
poi trasmessi al BMS ottenendo dati sempre
piu accurati per una continua ottimizzazione
energetica.
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Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Valvole di regolazione indipendenti

dalla pressione (PICV)

Attuatori digitali NovoCon®
Comunicazione seriale BACnet/Modbus

Dati tecnici

Alimentazione 24V AC/DC, 50 /60 Hz *
Consumo 3.3VA@24VAC/ 1.4 W@24V DC/ Standby: 0.9 W
Classe di protezione Il bassissima tensione di sicurezza

BACnet MS/TP, Modbus RTU

Esonallingrssro 0-10VDC, 0-5 VDG, 2-10VDC, 5-10VDC, 2-6 VDC, 6-10VDC, 0-20 mA, 4-20 mA

Velocita attuatore (open to close) 3 sec/mm, 6 sec/mm, 12 sec/mm, 24 sec/mm, Costante
Corsa 7. mm

Forza 90N

Accuratezza posizione +0.05 mm

Temperatura ambiente —10°Cto 50°C

Umidita ambiente 98% u.r, senza condensa (EN60730-1)

Max. medium temp. 120°C

Grado di protezione IP 54 (IP 40 sottosopra)

Peso 0.4 kg

* NovoCon® S é protettato per operare con deviazione fino a £25%.

BACnet device profile BACnet Application Specific Controller (B-ASC)
BACnet protocol BACnet Master Slave / Token Passing (MS/TP)
BACnet baud rates Auto baud rate detection* / 9600 bps / 19200 bps / 38400 bps / 56700 bps / 76800 bps / 115200bps

Dati Modbus RTU

Modbus baud rates Auto baud rate detection* / 9600 bps / 19200 bps / 38400 bps / 56700 bps / 76800 bps / 115200bps

Parity: None (1-8-N-2) / Odd (1-8-O-1) / Even (1-8-E-1) / None (1-8-N-1) / Auto parity*

LB G Data format: Parity (Start bit - Data bits - Parity - Stop bits)

* Default
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Esempi applicativi

NovoCon®S / NovoCon® S Energy
- Cablaggio daisy chain

- Cavi prefabbricati

+ Nessun commissioning

« Indicazione di portata e energia
(Energy)
« Collegamento su bus

+ Allarmi e reportistica

+ Presetting remoto

NovoCon®S 1/0

Attraverso il cavo dedicato,
I'attuatore puo essere utilizzato
come dispositivo I/O
(Input/Output) su rete bus.

NovoCon®S CO¢/NovoCon®S CO¢
+ Energy

In combinazione con la valvola a 6 vie
di change over, il sistema ¢ in grado di
realizzare una soluzione per impianti a
4 tubi completamente indipendente
dalla pressione, aggiungendo tutte le
funzionalita dell'attuatore NovoCon®
e con gestione diretta da BMS.

Fieldbus pDC

RO ntttiasegedi
Regolazione
e bilanciamento

.

Novocon® S Energy
+ Sonosensor 30

Combinando le caratteristiche di
Novocon® S Energy elencate sopra
con il misuratore di portata certificato
SonoSensor30 & possibile avere un
dato di misura dell'energia certificata
MID direttamente nel sistema BMS
per analisi energetiche e bollettazione.

Sirimanda alla scheda tecnica per la descrizione dettagliata di tutte le possibili applicazioni
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Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Valvole di regolazione indipendenti

dalla pressione (PICV)

Attuatori digitali NovoCon® S
Comunicazione seriale BACnet/Modbus

Cavo NovoCon® S digital daisy chain

Il cavo digital daisy chain e utilizzato per collegare
I'alimentazione e la rete BACnet/Modbus tra due
attuatori NovoCon® S.

Cavo NovoCon® S digital

Il cavo digital e utilizzato per collegare un NovoCon® S
a un altro device BACnet/Modbus.

Cavo NovoCon® S analogico

Il cavo analogico é utilizzato per collegare l'alimentazione
e il segnale di comando in caso di funzionamento ibrido.
Viene inoltre utilizzato come booster di alimentazione
sulla rete bus.

Cavo NovoCon® S Energy
con sensori a contatto PT1000

Il cavo e utilizzato per la funzione Energy
con sensori a contatto.

Cavo NovoCon® S Energy
con sonde PT 100 ad immersione

Il cavo e utilizzato per la funzione Energy con sonde
aimmersione per tubazione.

Cavo NovoCon®S1/0

Il cavo I/0 é utilizzato per il collegamento
dei segnaliin ingrsso e uscita da e verso
dispositivi esterni.

6 - Regolazione e bilanciamento
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Cavi NovoCon® Lunghezza Tipo cavo Note Codice PL
1.5m bus / alimentazione Halogen free  003Z8600 28
Cavo NovoCon® Digital 5m bus / alimentazione Halogen free  003Z8601 28
10m bus / alimentazione Halogen free  003Z8602 28
0.5m attuatore / attuatore Halogen free  003Z8609 28
1.5m attuatore / attuatore Halogen free  003Z8603 28
Cavo NovoCon® Digital
daisy chain
5m attuatore / attuatore Halogen free ~ 003Z8604 28
10m attuatore / attuatore Halogen free  003Z8605 28
1.5m 0-10V/ alimentazione / voltage booster Halogen free ~ 003Z8606 28
Cavo NovoCon® Analog 5m 0-10V / alimentazione / voltage booster Halogen free  003Z8607 28
10m 0-10V/ alimentazione / voltage booster Halogen free ~ 003Z8608 28
Cavo NovoCon®1/0 1.5m attuatore / contatti liberi Halogen free  003Z8612 28
1.5m attuatore / sensori PT1000 a contatto superficie PVC 00328610 28
Cavo NovoCon® Energy
1.5m attuatore / sonde PT1000 a immersione / sensori unversali pvC 00328611 28

e bilanciamento

Regolazione
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Accessori-per-attuatori/Cavo-NovoCon-S-Digitale%2C-1%2C5-m/p/003Z8600
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Accessori-per-attuatori/Cavo-NovoCon-S-Digitale%2C-5-m/p/003Z8601
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Accessori-per-attuatori/Cavo-NovoCon-S-Digitale%2C-10-m/p/003Z8602
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Accessori-per-attuatori/Cavo-NovoCon-Digitale-daisy-chain%2C-0%2C5-m/p/003Z8609
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Accessori-per-attuatori/Cavo-NovoCon-Digitale-daisy-chain%2C-1%2C5-m/p/003Z8603
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Accessori-per-attuatori/Cavo-NovoCon-Digitale-daisy-chain%2C-5-m/p/003Z8604
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Accessori-per-attuatori/Cavo-NovoCon-Digitale-daisy-chain%2C-10-m/p/003Z8605
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Accessori-per-attuatori/Cavo-NovoCon-S-Analogico%2C-1%2C5-m/p/003Z8606
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Accessori-per-attuatori/Cavo-NovoCon-S-Analogico%2C-5-m/p/003Z8607
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Accessori-per-attuatori/Cavo-NovoCon-S-Analogico%2C-10-m/p/003Z8608
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Accessori-per-attuatori/Cavo-per-NovoCon-S-I-O%2C-1-5m/p/003Z8612
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Accessori-per-attuatori/Cavo-per-NovoCon-S-con-sonde-temperatura-a-bracciale%2C-1-5m/p/003Z8610
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Accessori-per-attuatori/Cavo-per-NovoCon-S-con-sonde-temperatura-a-immersione%2C-1-5m/p/003Z8611
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Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Soluzioni indipendenti dalla pressione

per impianti a 4 tubi
ChangeOver¢- NovoCon® CO®

Descrizione

Le valvole ChangeQver® e NovoCon®
ChangeQver® sono valvole a sfera
motorizzate a 6 vie che svolgono una
funzione di commutazione tra due
circuiti d'acqua negli impianti a 4 tubi.

Le valvole a 6 vie sono normalmente
utilizzate in impianti a 4 tubi con
terminali a singola batteria.

Con questa tipologia di circuiti si possono
infatti ottenere vantaggi sia in termini
installativi che per quanto riguarda
l'ottimizzazione delle potenze termiche in
alcuni terminali.

Rispetto a soluzioni a 4 tubi con

fancoil a doppia batteria ad esempio,
dove per esigenze di spazio, la batteria
calda é ridotta e quindi necessita di
elevate temperature di mandata per
poter erogare la potenza necessaria,

la configurazione a singola batteria
consente di soddidfare i carichi richiesti
sia in condizionamento estivo che
invernale, anche limitando la temperatura
di mandata.

Questo tipo di configurazione risulta
quindi essere ottimale anche con livelli
di produzione termica inferiore come nel
caso dell'utilizzo di pompe di calore.

Applicazioni

Le applicazioni tipiche sono:
- Soffitti radianti a 4 tubi
- Travi fredde a singola batteria

- Ventilconvettori a singola batteria

6 - Regolazione e bilanciamento

Funzione di shut-off

La valvola 6 vie Danfoss ha funzione di
valvola a sfera di shut off. La posizione

di shut-off puo essere impostata
manualmente o tramite BMS e consente
tutte le operazioni di service sui terminali,
garantendo la perfetta tenuta.

Non sono quindi necessarie ulteriori
valvole di intercettazione manuale.

La funzione di shut-off & spesso assente
nelle valvole a 6 vie modulanti. In questo
caso infatti la valvola 6 vie non & in grado
di essere utilizzata come intercettazione
per le operazioni di service. La valvola
integra un sistema di sicurezza “pressure
relief”

Tale sistema si rende necessario, in
quanto, nel momento in cui durante

il funzionamento la valvola viene
comandata in chiusura (es. spegnimento/
assenza carico), la valvola intercetta
completamente il terminale, con il rischio
che il fluido fermo all'interno, scaldandosi
possa espandere e aumentare la
pressione nel terminale stesso. Per evitare
rischi di danneggiamento del circuito
terminale, la valvola a sfera all'aumentare
della pressione deve agire da valvola di
sicurezza.

Questo sistema pregiudica la
possibilita di utilizzare la 6 vie
come valvola di intercettazione per
le operazioni di service e richiede
necessariamente l'installazione di 4
valvole di intercettazione manuale
per ogni valvola a 6 vie installata.

Con la soluzione Danfoss ChangeQver,

la chiusura del terminale viene operata
dalla valvola PICV e non dalla 6 vie che
rimane sempre in una delle due posizioni
di apertura.

In questo modo l'eventuale espansione

del fluido si compensa su tutto il circuito
come in un tradizionale impianto a 2 vie.




Soluzioni Danfoss Indipendenti dalla pressione

Nei sistemi con distribuzione a 4 tubi
(Pannelli radianti, travi fredde e terminali
a singola batteria), i terminali sono
utilizzati sia per riscaldamento che per il
raffrescamento.

In questa situazione & quindi necessario
un sistema che effettui la commutazione
tra circuito caldo e circuito freddo in
funzione della richiesta della singola
utenza.

Le soluzioni convenzionali, prevedono
solitamente I'utilizzo di una
combinazione di valvole per poter gestire
tale esigenza.

Le problematiche che i sistemi
tradizionali possono causare sono
prevalentemente legate a due aspetti
principali:

1. Rischio di cross/flow caldo/freddo
Il rischio che i circuiti caldo e freddo
possano incrociarsi, puo essere ad
esempio dovuto a problemi di
tenuta/trafilamento/bloccaggio
delle valvole 0 a malfunzionamenti/
rotture degli attuatori o del sistema di
supervisione

2. Cattivo bilanciamento idronico
e conseguente controllo scadente
delle portate, discomfort ambientale,
aumento dei costi energetici, ecc...

L'utilizzo di valvole a 6 vie se da una parte
permette di risolvere brillantemente il
problema del cross/flow, in quanto viene
garantita meccanicamente I'impossibilita
che i circuiti caldo e freddo entrino in
comunicazione, dall'altra non solo non
risolve il problema del bilanciamento, ma
anzi spesso lo peggiora significativamente.

Infatti, affidare la regolazione della

portata ad una valvola a sfera a 6 vie
modulante, non solo rischia di evidenziare
ulteriormente i problemi dovuti al

cattivo bilanciamento, ma peggiora
drasticamente la capacita del sistema

di regolare correttamente la portata nei
terminali anche solo rispetto a un sistema
tradizionale con valvole a globo.

Questo effetto & dovuto
prevalentemente all'utilizzo di una
valvola a sfera infatti:

le valvole a 6 vie non sono in grado di
gestire in alcun modo il bilanciamento
idronico

- le valvole a sfera non sono idonee
a garantire una buona capacita
diregolazione (in generale non
dovrebbero essere utilizzate per
regolare la portata di un fluido)
gli alti valori di kV rispetto alle valvole
diregolazione a globo, uniti a un
cattivo bilanciamento, impediscono
la corretta modulazione della portata
generando un comportamento molto
simile a un controllo on/off

« gli sbilanciamenti di pressione
nell'impianto, in particolare in
condizioni di parzializzazione,
generano inaccettabili sovaportate sui
circuiti controllati, con conseguente
peggioramento del comfort e
aumento dei costi di gestione

Le valvole Danfoss ChangeOver®
e NovoCon® ChangeOver®, sono
quindi nate per essere utilizzate in
accoppiamento con valvole PICV.

Danfoss offre una soluzione costituita da
una valvola a 6 vie a sfera, combinata ad
una valvola Pressure Independent che
gestisce la modulazione della portata.

La valvola a 6 vie non compie alcuna
funzione di regolazione ma gestisce
unicamente il changeover tra i
circuiti operando unicamente nelle 2
posizioni possibili di funzionamento
(caldo/freddo) e nella posizione di
shut-off (service).

La valvola PICV accoppiata si occupa
al contrario di regolare la portata
garantendo il perfetto bilanciamento
del circuito in tutte le condizioni di
funzionamento (da 0 a 100%).

AB-QM

AB-QM

ENGINEERING
TOMORROW
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Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Soluzioni indipendenti dalla pressione

per impianti a 4 tubi

ChangeOver¢- NovoCon® CO®

Descrizione

Le valvole ChangeQver® e NovoCon®
ChangeQver® sono valvole a sfera
motorizzate a 6 vie che svolgono una
funzione di commutazione tra due
circuiti d'acqua negli impianti a 4 tubi.
Le valvole ChangeOveré e NovoCon®
ChangeOver® non devono essere
utilizzate per la modulazione della
portata, ma solamente per la
commutazione tra circuito caldo e
freddo.

Per un corretto controllo della portata
sul singolo terminale, la modulazione
deve essere operata da una valvola di
regolazione adeguata.

Lutilizzo di valvole AB-QM, rende il
sistema completamente indipendente
dalla portata.

Le valvole a 6 vie sono normalmente
utilizzate in impianti a 4 tubi con
terminali a singola batteria e permettono
il change over caldo/freddo, su un
singolo terminale o su intere zone
composte da piu utenze.

6 - Regolazione e bilanciamento

Applicazioni

Le applicazioni tipiche sono:
- Altivalori di kv
- Disponibile DN15 e DN20 PN16

- Lega antidezincificazione (DZR)

Caratteristiche tecniche

- Nessun flusso incrociato tra i circuiti di
alimentazione

- Alti valori di kV
- Disponibile DN15 e DN20 PN16
- Lega antidezincificazione (DZR)

- Funzione shut-off a tenuta zero
leackage

- Segnale di controllo commutazione
on/off (CO®), 0-10V o bus (NovoCon®
COo9)

- Unico punto bus per alimentazione e
comando (NovoCon® CO®)

- Semplice collegamento e controllo

- Indicazione visiva della posizione
effettiva della valvola

- Funzionamento silenzioso e affidabile
- Allarmi (NovoCon® CO®)

- Cavo plug-in (NovoCon® CO?)

- Adattatore rapido all‘attuatore

- Maintenance free

- Override manuale
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Dati tecnici - Valvola ChangeOver

Diametro Nominale 15 20
kvs m*/h 24 4.0
Pressione Nominale PN 16
Temperatura mezzo °C 0...90

Acqua e miscele a base di acqua per impianti di riscaldamento e di raffreddamento chiusi
secondo la tipologia di impianto tipo | conformi alla DIN EN 14868. Se utilizzata in un impianto di tipo |

Mez=g secondo la DIN EN 14868, & necessario prendere appropriate misure protettive.
I requisiti di VDI 2035, parte 1 + 2 devono essere osservati.

Coppia max Nm 3,

Shut off » kPa 800

Connessioni Filetti interno Rp 1/21SO 7/1 Rp %

Certificazioni e standards Direttiva PED 97/23/EC (Art. 3§3)

Peso g 1140 1750

Corpo CW 602 N (DZR)
Sfera CW 614 N Cromata
Stelo CW 614 N Nichelata
Tenute PT.FE. (TEFLON)
O-ring 70 EPDM 281

Dati tecnici - Attuatore

Modello ChangeOver® NovoCon® ChangeOver®

Alimentazione \'J 24 AC £ 20% 24 AC/DC +£25%

Assorbimento VA 5 (solo se in funzione) In funzione: 3.5 / Standby: 0.5W

Frequenza Hz 50/60 50/60

Velocita sec/90° 80 120 e

Segnale Controllo 2 punti Controllato da NovoCon® S CO¢, Energy, I/0 % g

Feedback BIo‘ccato, Raffre_scamento, da Raffrescamento a RFsca\damento, EE
Chiusura, da Riscaldamento a Raffrescamento, Riscaldamento E‘%

Coppia Nm 10 10

Angolo rotazione 90° 90°

Temperatura ambiente °C 0...55 5...50

Umidita ambiente 95% r.h., non condensazione 95% r.h., non condensazione (secondo EN 60730-1)

Classe Protezione I secondo EN 60730-1 Il bassissima tensione di sicurezza

Grado Protezione IP42 secondo EN 60529 IP53 secondo EN 60529

Peso g 405 600

6 - Regolazione e bilanciamento 197
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Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Soluzioni indipendenti dalla pressione
per impianti a 4 tubi
ChangeOver¢- NovoCon® CO®

Caratteristiche tecniche ChangeOver®

« Nessun flusso incrociato tra i circuiti di * A

alimentazione

- Soluzione indipendente dalla
pressione per impianti 4 tubi

« Nessun bilanciamento necessario

« Funzione shut-off a tenuta zero
leackage per una semplice
manutenzione

- Valvole diintercettazione non
necessarie

- 1 Segnale di controllo commutazione
on/off (CO®) + 1 segnale (on/off o
analogico modulante) x ogni AB-QM

AME T10NL

- Override manuale

AO[®f--+
DO|

Controllo remoto

[TTTIe[TITT

Esempio calcolo perdita di carico ChangeOver®
in combinazione con diverse quantita di terminali

‘ Kv ‘ 2,4
Valvole - DN 15
[o])] N°terminali 1 2 3 4 5 6

Qt (I/h) 150 300 450 600 750 900
ABQM DN10LF 150

dP (kPa) 0,4 1,6 3,5 6,3 9,8 14,1

Qt (I/h) 275 550 825 - - -
ABQMDN10 275

dP (kPa) 1,3 53 11,8 - = =

Qt (I/h) 450 900 - - - -
ABQM DN15 450

dP (kPa) 3,5 14,1 - - - -

Qt (I/h) 900 - - - - -
ABQM DN20 900

dP (kPa) 14,1 - - - - -

Valvole - DN 20
N°terminali ‘
Qt (I/h) 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500
ABQM DN10 LF 150
dP (kPa) 0,1 0,6 1,3 2,3 3,5 51 6,9 9,0 11,4 14,1
Qt (I/h) 275 550 825 1100 1375 1650 = = = =
ABQMDN10 275
dP (kPa) 0,5 1,9 4,3 7,6 11,8 17,0 = = = =
Qt (I/h) 450 900 1350 - - - - - - -
ABQMDN15 450
dP (kPa) 1,3 5,1 11,4 - - - - - - -
Qt (I/h) 900 1800 - - - - - - - -
ABQM DN20 900
dP (kPa) 51 20,3 - - - - - - - -
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NovoCon® ChangeOver®
+ Valvole PICV AB-QM
+ NovoCon® S COS/Energy/IO

« Nessun flusso incrociato tra i circuiti di
alimentazione

- Soluzione indipendente dalla
pressione per impianti 4 tubi

+ Nessun bilanciamento necessario

« Funzione shut-off a tenuta zero
leackage per una semplice
manutenzione

- Valvole di intercettazione non
necessarie

- Unico punto bus per alimentazione e
comando

« Protocollo BACnet/Modbus

- Collegamento Daisy Chain

Indicazione portata e energia (Energy)

« Override manuale

NovoCon®

1 Segnale ChangeOver®
| ——

BUS

! Segnale ChangeOver® Fieldbus

D

e}

Controllo remoto.

NovoCon® SsATTTTTT

e bilanciamento

Regolazione

1 Segnale ChangeOver®
1 —

BUS

i Segnale ChangeOver® Fieldbus

DO

Controllo remoto

0K
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Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Soluzioni indipendenti dalla pressione

per impianti a 4 tubi
ChangeOver¢- NovoCon® CO®

ChangeOver®

H1

L2,

SS04NVa

15 115 80 32 66 55 38 ~192 ~94 45 12 M5

20 115 92 35 74 55 46 ~214 ~94 60 12 M5

NovoCon® ChangeOver®

L L4
)
AL
F i
©
T ®
4
N A o 12| @
T
s
N \
b+ T
Q
©
i
K] L5
L3

15 84 80 32 82 101 38 ~205 ~98 45 12 M5

20 84 92 35 87 101 46 ~225 ~98 60 12 M5
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Fieldbus

Cablaggi

Attuatore ChangeOver®

Common Blu /\E}

24VAC ——Marrone @
=,

24 VAC @- Nero

Attuatore NovoCon® ChangeOver
Cavo plug-in per NovoCon® S

ENGINEERING

TOMORROW

Attuatore NovoCon® ChangeOver®Energy
Cavo plug-in per NovoCon® S con incluse
2 sonde di temperatura a superficie PT100

.

Attuatore NovoCon® ChangeOver¢Flessibile

Rosso  Power 24V
‘\ Nero GND
Bianco CO6 Control signal
Grigio  CO6 Feedback signal
DN kVS (m3/h) Connessione Codice PL

Valvola ChangeOver6 15 24 Rp %2 00323150 28
Valvola ChangeOver6 20 40 Rp % 003Z3151 28
Attuatori Lunghezza cavo Connessione Codice PL
Attuatore ChangeOver6 1.5 Open end 003Z3152 28
Attuatore ChangeOver6 5 Open end 00323153 28
Attuatore ChangeOver6 15 Open end 003Z3154 28
Attuatore NovoCon® ChangeOver6 1 Plug-in 00328520 28
Attuatore NovoCon® ChangeOver6 Energy 1/ sonda temperatura 1.5 Plug-in 003Z8521 28
Attuatore NovoCon® ChangeOver6 Flexible 2 Open end 003Z8522 28

Accessori

Isolamento termico ChangeOver6 15

Connessione Codice

kVS (md/h)

24 Rp %2 003Z3159 28
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/ChangeOver6/ChangeOver6-valves/Valvola-ChangeOver6%2C-DN15/p/003Z3150
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/ChangeOver6/ChangeOver6-valves/Valvola-ChangeOver6%2C-DN-20/p/003Z3151
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/ChangeOver6/ChangeOver6-actuators/Attuatori-ChangeOver6%2C-per-NovoCon%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-1-50-m/p/003Z3152
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/ChangeOver6/ChangeOver6-actuators/Attuatori-ChangeOver6%2C-per-NovoCon%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-m/p/003Z3153
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/ChangeOver6/ChangeOver6-actuators/Attuatori-ChangeOver6%2C-per-NovoCon%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-1-50-m/p/003Z3154
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/ChangeOver6/ChangeOver6-actuators/Attuatori-ChangeOver6%2C-per-NovoCon%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-1-00-m/p/003Z8520
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/ChangeOver6/ChangeOver6-actuators/Attuatori-ChangeOver6%2C-per-NovoCon%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-1-00-m/p/003Z8521
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/ChangeOver6/ChangeOver6-actuators/Attuatori-ChangeOver6%2C-per-NovoCon%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-1-50-m/p/003Z8522
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/ChangeOver6/ChangeOver6-accessori/Isolamento-Valvola-Changeover-6-DN15/p/003Z3159
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Set di connessione flessibile

con PICV

AB-QM 4.0 Flexo 80

Descrizione

Set di connessione compatto
prefabbricato e a installazione rapida per
ventilconvettori.

AB-QM 4.0 Flexo 80 Danfoss e progettata
per semplificare e velocizzare
l'installazione dei ventilconvettori. Tutti

i componenti sono pre-assemblati

in un set compatto di connessione.

Ogni singolo set viene sottoposto al

test di tenuta dopo I'assemblaggio. In
questo modo si eviteranno problemi di
trafilamento in loco.

Limpiego del set AB-QM 4.0 Flexo 80
consente di sfruttare al meglio lo

spazio disponibile intorno ai fan coil e

di ridurre i tempi di installazione. Nel

caso in cui il ventilconvettore necessiti

di manutenzione, & possibile accedere
facilmente all'unita e intercettarla in
corrispondenza degli attacchi di mandata
e diritorno.
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Voce di capitolato

Set di collegamento prefabbricato per
unita terminali composto da:

« PICV, corpo valvola ad H, prese di
pressione, filtro (opzionale), valvola
di scarico, maniglie di intercettazione

+ Linea di Bypass intercettabile per
isolare I'unita terminale e effettuare
flussaggio bidirezionale della valvola

- Maniglie estendibili per utilizzo delle
valvole di intercettazione anche con
isolamento installato.

« PN25
- Possibilita di isolamento in EPP

- Valvola PICV con funzione di
limitazione della portata

+ Modulazione della portata sotto 1%
- Autorita paria 1 per ogni settaggio
+ Pressione di chiusura 16 bar

- Caratteristica di controllo lineare
(trasformabile in equipercentuale
tramite attuatore)

+ Range di regolazione 1:1000

« Prese di pressione

+ Classe di trafilamento IV

+ Prodotto disponibile anche senza filtro

Esempio dimensionamento

Dati

- Portata di Progetto Fancoil
0.21/5(0,72m3/h = 720l/h)

Soluzione

- Selezionare AB-QM 4.0 in base
alla portata (in questo caso DN15HF)
con Qnom= 1200 I/h

- Pretaratura sulla valvola
AB-QM DN 15 HF e uguale
alla portata di progetto diviso
portata nominale della valvola,
720/ 1200 =60 %.
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Soluzione 8in 1

1. AB-QM 40 @ & una valvola di regolazione
indipendente dalla pressione

2. AB-QM 4.0 @ funziona come valvola di bilanciamento
idronico dinamico

3. 3 prese di pressione © consentono varie opzioni di
misurazione della pressione o della portata

4, |tubiflessibili in acciaio INOX @ semplificano
l'installazione del ventilconvettore

5. Aprire le valvole a sfera a 3 vie in ingresso ©
oin uscita @ per flussare il sistema

6. Aprire le valvole a sfera a 3 vie in ingresso ©
ein uscita @ per il riempimento bidirezionale
del sistema

7. Regolare le valvole a sfera a 3 vie @ @,
avalvola di scarico @ el filtro opzionale @
per spurgare il sistema

8. Chiudere le valvole a sfera a 3 vie @ @ per aprire
il bypass @ per la manutenzione del ventilconvettore

Materiali

Materiali a contatto con il mezzo

Corpo e connessioni

Filtro Brass (CW617N)
Flexo Valvola di drenaggio
H-piece Raccordi, unioni
Prese di pressione Ottone DZR (CW602N)
Guarnizione PTFE

Materiali esterni
Flexo Maniglie ABS
H-piece Vite maniglia Ottone

Materiali a contatto con il mezzo

Regolazione

Corpi valvola Ottone DZR (CW602N)
Membrane e O-ring EPDM
Molle W.Nr. 14310
Supporto molla PPSU
PICV (AB-QM)
Otturatore Ottone DZR (CW602N)
Sede (Cv) PPSU
Sede (Cv) Ottone DZR (CW602N)
Viti Acciaio inossidabile (A2)
PICV (AB-QM) Parti in plastica PA6
| Accessori |
Isolamento EPP
Tubi flessibili Acciaio inossidabile (1.4404)
Accessori Connessione Acciaio inossidabile (1.4305)
Dadi Ottone (CW617N)
Guarnizione NBR

6 - Regolazione e bilanciamento
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Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Valvole di regolazione
indipendenti dalla pressione (PICV)
AB-QM 4.0 Flexo 80 - Dati tecnici

Versione AB-QM 4.0 Flexo 80

DN 15 15HF

Qnom" 200 650 1200 1100 1900
Range
portata Vh

Qmax

Campo ¢1i)|2§)resettmg % 10-100
portata "

Ap min 16 25 16 25
Pressione KPa
differenziale ¥

Ap max 600
Pressione Nominale PN 25
Rangeability 1:1000
Curva caratteristica

. g Lineare (puo essere convertita in equipercentuale tramite attuatore)
diregolazione

Classe di trafilamento Nessun trafilamento visibile (a T00N)
Funzione diintercettazione Secondo ISO 5208 classe A - nessuna perdita visibile

Acqua e miscele a base di acqua per impianti di riscaldamento e di raffreddamento
chiusi secondo la tipologia di impianto tipo | conformi alla DIN EN 14868. Se utilizzata

Mezzo in un impianto di tipo | secondo la DIN EN 14868, & necessario prendere appropriate
misure protettive. | requisiti di VDI 2035, parte 1 + 2 devono essere osservati.

Temperatura mezzo °C —10..495

Connessioni Attuatore M30x 1.5

PL 28
T S

Codice 003Z1630 003Z1631 003Z1632 00321633 003Z1634
e

Codice 003Z1620 00321621 00321622 00321623 00321624

ATTENZIONE! Disponibile anche versione senza filtro. Per maggiori informazioni contattare la rete commerciale Danfoss.

Note 1) Limpostazione difabbrica della valvola é fatta alla portata nominale.
2) Indipendentemente dal settaggio, la valvola pud modulare sotto I'1% della portata impostata.
3) Alla pressione differenziale minima, viene garantito almeno il 90% della portata nominale della valvola

Dichiaranzione di performance disponibile su richiesta.
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Flexo/AB-QM-Flexo%2C-DN-15%2C-Bassa-portata%2C-Con-nippli-di-prova/p/003Z1630
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Flexo/AB-QM-Flexo%2C-DN-15%2C-Con-nippli-di-prova/p/003Z1631
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Flexo/AB-QM-Flexo%2C-DN-15%2C-Alta-portata%2C-Con-nippli-di-prova/p/003Z1632
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Flexo/AB-QM-Flexo%2C-DN-20%2C-Con-nippli-di-prova/p/003Z1633
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Flexo/AB-QM-Flexo%2C-DN-20%2C-Alta-portata%2C-Con-nippli-di-prova/p/003Z1634
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Flexo/AB-QM-Flexo%2C-DN-15%2C-Bassa-portata%2C-Con-nippli-di-prova/p/003Z1620
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Flexo/AB-QM-Flexo%2C-DN-15%2C-Con-nippli-di-prova/p/003Z1621
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Flexo/AB-QM-Flexo%2C-DN-15%2C-Alta-portata%2C-Con-nippli-di-prova/p/003Z1622
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Flexo/AB-QM-Flexo%2C-DN-20%2C-Con-nippli-di-prova/p/003Z1623
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Flexo/AB-QM-Flexo%2C-DN-20%2C-Alta-portata%2C-Con-nippli-di-prova/p/003Z1624

ENGINEERING
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Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Valvole di regolazione
indipendenti dalla pressione (PICV)
AB-QM 4.0 Flexo 80 - Accessori

Materiale

Accessori corpo valvola Note ‘ Codice ‘

15 EPP - 00324751 28
Isolamento AB-QM 4.0 Flexo

20 EPP . 00324752 28

15 Acciaio Inox 2 pX. 00324794 28
Tubi flessibili AB-QM 4.0 Flexo

20 Acciaio Inox 2 pz. 00324795 28

Dimensioni Set Dimensioni Accessori

. A ] C D E F . A B C D 3

Taglia mm mm mm mm mm mm Taglia ‘ mm ‘ mm ‘ mm ‘ mm ‘ mm

DN 15LF 134,5 134,5 80 77 98,5 211 DN 15 R V2 307,5 135 175 160
DN 15 134,5 1345 80 77 98,5 211 DN 20 R 3% 3195 135 185 167 °
s
DN 15 HF 1345 1345 80 77 98,5 211 % E
2.8
N’
DN 20 144 144 80 77 102 213 %E
o=
e v

DN 20 HF 144 144 80 77 102 213
A

[

[
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/FLEXO-80-INSULATION-DN15/p/003Z4751
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/FLEXO-80-INSULATION-DN20/p/003Z4752
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Tubo-Flessibile-Flexo-DN15-%282-pz%29/p/003Z4794
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Tubo-Flessibile-Flexo-DN20-%282-pz%29/p/003Z4795
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Valvole di bilanciamento

Valvole di bilanciamento
automatiche
ASV-PV 4G

Descrizione Specifiche tecniche

Le valvole ASV-PV 4G sono state Diametri: DN 15 - 50

riprogettate tenendo conto delle Connessioni:

esigenze emerse dagli installatori Filett. interna Rp 1/2"- Rp 2"

e utilizzatori. Filettinterna G 3/4"- G 21/2

Sono stati ottenuti 11 miglioramenti Range impostazione pressione:
significativi che permettono di facilitare 5-25kPa/20-60 kPa

le operazioni diinstallazione Pressione diff. max sulla valvola:

e commissioning mantendendo 10- 150 kPa

gli elevati risparmi energetici. Massima pressione: PN 16

Corpo valvola: Ottone
Cono: ottone DZR
Membrana + o-rings: EPDM

Tutti i vantaggi senza aumenti di prezzo

o Sistema di impostazione della pressione differenziale decisamente migliorato.
L'impostazione di fabbrica di 10 kPa, tipica per gli impianti di riscaldamento a
radiatori, puo essere facilmente modificata tra 5 e 25 kPa girando la ghiera nera.
Non sono richiesti strumenti né sistemi di misura né componenti aggiuntivi o
ricambi.

e La scala di impostazione chiaramente visibile permette di verificare se la taratura
& corretta. E cosi possibile evitare errori durante l'installazione o il commissioning
e verificare la posizione durante visite di manutenzione o interventi di service.

e Il nuovo corpo valvola e la membrana di controllo pressione sono ora combinati
in un unico componente. Ogni taglia di valvola ha la membrana progettata e
dimensionata
per quella dimensione. Si ottengono cosi elevata affidabilita, robustezza costruttiva
e controllo pressione differenziale molto preciso, specialmente a carichi parziali.

o Per flussare e caricare l'impianto la valvola puo essere temporaneamente bloccata
in posizione completamente aperta con I'anello di blocco.
La ASV-PV rimane cosi aperta al 100% per effettuare pulizia e riempimento del
sistema sia dalla tubazione di mandata sia da quella di ritorno.
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Oltre ai 4 principali miglioramenti Codi Kvs Ap kPa
ci sono ulteriori modifiche che ocice m*h controllo
aggiungono caratteristiche 00325501 15 Rp1/2" 16 525 28

importanti e benefici apprezzabili

00325502 20 Rp 3/4" 25 5~25 28
5. Laghiera ditaratura puo essere 00325503 25 Rp1" 4 5~25 28
bloccata per prevenire modifiche 00325504 32 Rp 171/4 63 5~25 28
0 manomissioni indesiderate.
00325505 40 Rp1"1/2 10 5~25 28
6. la taratura non viene modlﬁcaFa ey - R 2" “ . .
quando viene utilizzata la funzione
di intercettazione, evitando cosi 00325511 15 G3/47A 16 5~25 28
non desiderate modifiche 00325512 20 G1'A 25 5~25 28
dellimpostazione. 00325513 25 G1"1/4 A 4 5~25 28
7. Lamonopola diintercettazione puo 00325514 32 G1"1/2 A 63 525 28
essere rimossa per facilitare 00325515 40 G1'3/4A 10 525 28
l'installazione.
00325516 50 G2"1/4A 16 5~25 28
8. La molla puo essere sostituita sotto
X o o 00325541 15 Rp 1/2" 16 20~60 28
carico. Per esempio & possibile
aggiornare la valvola con una molla 00375542 20 Rp 3/4" 25 20~60 28
con maggiore carico per pressioni 00325543 25 Rp1" 4 20~60 8
it elevate, in i esigenz
piu elevate, cdso d, esigenze 00325544 32 Rp 1"1/4 63 20~60 28
dettate da condizioni differenti da
quelle di progetto. 00325545 40 Rp171/2 10 20~60 28
) o ) . 00325546 50 Rp2" 16 20~60 28
9. Dimensioni di installazione ridotte. &
, ] . ) 00325551 15 G3/4"A 16 20~60 28
10. Limballo in EPP pu0 essere installato
tramite clip sulla valvola per un e a S a5 A6 &
isolamento 00325553 25 G1"1/4A 4 20~60 28
11. Il cono della valvola in ottone DZR 00325554 32 GI1/2A 63 20~60 28
& progettato e realizzato in versione 00325555 40 G1"3/4 A 10 20~60 28
apressione bilanciata per le migliori P - G UAA . e .
prestazioni.
Senza isolamento
=]
E
Con ASV si realizzano impianti Codoli filettati =€
di riscaldamento bilanciati che 8=
garantiscono: Codice DN Attacchi PL il
- ridotte lamentele per temperatura 00320232 15 Ro 1/2" 78
e rumori dall'impianto
- minori costi di manutenzione 00320233 20 Rp 3/4" 28
- comfort degli ambienti migliorato 00320234 5 Rp 1" 28
- elevata efficienza energetica
- ripartizione costi affidabile 003Z0225 2 g 1% %
00320273 40 Rp171/2 28
00320274 50 Rp2" 28
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-15%2C-5-kPa---25-kPa%2C-filettatura-interna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5501
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-20%2C-5-kPa---25-kPa%2C-filettatura-interna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5502
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-25%2C-5-kPa---25-kPa%2C-filettatura-interna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5503
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-32%2C-5-kPa---25-kPa%2C-filettatura-interna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5504
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-40%2C-5-kPa---25-kPa%2C-filettatura-interna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5505
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-50%2C-5-kPa---25-kPa%2C-filettatura-interna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5506
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-15%2C-5-kPa---25-kPa%2C-Filettatura-esterna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5511
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-20%2C-5-kPa---25-kPa%2C-Filettatura-esterna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5512
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-25%2C-5-kPa---25-kPa%2C-Filettatura-esterna%2C-Con-isolamento/p/003Z5513
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-32%2C-5-kPa---25-kPa%2C-Filettatura-esterna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5514
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-40%2C-5-kPa---25-kPa%2C-Filettatura-esterna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5515
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-50%2C-5-kPa---25-kPa%2C-Filettatura-esterna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5516
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-15%2C-20-kPa---60-kPa%2C-filettatura-interna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5541
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-20%2C-20-kPa---60-kPa%2C-filettatura-interna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5542
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-25%2C-20-kPa---60-kPa%2C-filettatura-interna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5543
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-32%2C-20-kPa---60-kPa%2C-filettatura-interna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5544
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-40%2C-20-kPa---60-kPa%2C-filettatura-interna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5545
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-50%2C-20-kPa---60-kPa%2C-filettatura-interna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5546
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-15%2C-20-kPa---60-kPa%2C-Filettatura-esterna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5551
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-20%2C-20-kPa---60-kPa%2C-Filettatura-esterna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5552
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-25%2C-20-kPa---60-kPa%2C-Filettatura-esterna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5553
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-32%2C-20-kPa---60-kPa%2C-Filettatura-esterna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5554
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-40%2C-20-kPa---60-kPa%2C-Filettatura-esterna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5555
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-4G%2C-DN-50%2C-20-kPa---60-kPa%2C-Filettatura-esterna%2C-Senza-isolamento/p/003Z5556
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codoli-filetto-esterno-DN15/p/003Z0232
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codoli-filetto-esterno-DN20/p/003Z0233
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codoli-filetto-esterno-DN25/p/003Z0234
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codoli-filetto-esterno-DN32/p/003Z0235
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Accessori-per-controllo-pressione-differenziale/Codolo-con-filetto-DN-40-%28dado-1-3-4%E2%80%9D%29/p/003Z0273
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Accessori-per-controllo-pressione-differenziale/Codolo-con-filetto-DN-50-%28dado-2-1-4%E2%80%9D%29/p/003Z0274
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Valvole di bilanciamento

Valvole di bilanciamento

automatiche
ASV-PV

Descrizione

Se le valvole di bilanciamento manuali
sono caratterizzate da tarature

statiche, le valvole di bilanciamento
automatiche garantiscono soluzioni
dinamiche per il bilanciamento degli
impianti.

Esse si adeguano ai carichi variabili da 0%
al 100% controllando con precisione la
pressione differenziale.

A carichi parziali la portata viene ridotta
dall'azione delle valvole di controllo

e si generano nellimpianto incrementi
di pressione e sbilanciamenti.

Grazie al controllo automatico della
pressione che reagisce istantaneamente,
nel circuito vengono prontamente
ristabilite le corrette condizioni

di funzionamento.

Le valvole di bilanciamento automatiche
sono ad esempio utilizzate nei sistemi

a portata variabile, tipo gli impianti

di riscaldamento a doppio tubo

negli edifici o nelle cassette collettori per
la distribuzione nei pavimenti radianti.

Offrono anche un'ottima soluzione nel
rinnovamento dei vecchi impianti privi
di sistemi di bilanciamento o con valvole
manuali.

Richiedono minime attivita di
commissioning e garantiscono un miglior
comfort ambientale, ridotti consumi
energetici e assenza di rumori negli
impianti.

6 - Regoladidmilandidmentoento

Codice ‘

003Z0623
00320624
00320625
00320633
00320634
003Z0635
00320643
00320644
003Z0645

‘ Attacchi ‘

Flange
Flange
Flange
Flange
Flange
Flange
Flange
Flange

Flange

Asvan ASVPV

Asv-pv

ASVin colonna montante

Applicazione di riscaldamento tipica

ASV con ventilconvettori

Kvs Ap kPa
mi/h controllo
30 20-40
48 20-40
76 20-40
30 35-75
48 35-75
76 35-75
30 60-100
48 60 - 100
76 60-100
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-3G%2C-DN-65%2C-20-kPa---40-kPa%2C-flangia/p/003Z0623
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-3G%2C-DN-80%2C-20-kPa---40-kPa%2C-flangia/p/003Z0624
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-3G%2C-DN-100%2C-20-kPa---40-kPa%2C-flangia/p/003Z0625
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-3G%2C-DN-65%2C-35-kPa---75-kPa%2C-flangia/p/003Z0633
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-3G%2C-DN-80%2C-35-kPa---75-kPa%2C-flangia/p/003Z0634
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-3G%2C-DN-100%2C-35-kPa---75-kPa%2C-flangia/p/003Z0635
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-3G%2C-DN-65%2C-60-kPa---100-kPa%2C-flangia/p/003Z0643
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-3G%2C-DN-80%2C-60-kPa---100-kPa%2C-flangia/p/003Z0644
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/ASV-PV/ASV-PV-3G%2C-DN-100%2C-60-kPa---100-kPa%2C-flangia/p/003Z0645

Valvole di bilanciamento

Valvole partner per valvole
di bilanciamento automatiche

ASV-M

Descrizione

Sulla tubazione di mandata viene
utilizzata la valvola partner per misurare
la pressione differenziale tramite un
capillare, collegato ad entrambe le
valvole.

La ASV-PV puo essere connessa alle
ASV-M, ASV-I o ASV-BD.

Le ASV-PV flangiate alle MSV-F2.

Alcune di queste valvole partner
possono essere utilizzate anche

per tarare manualmente la massima
portata.

Valvola partner di intercettazione
per la valvola ASV-PV con presa
di pressione

Ottone dezincato (DZR),
campo di temperatura del mezzo
da-20finoa 120°C

ENGINEERING
TOMORROW

Codice ‘ DN ‘ Attacchi ‘ Filetto ‘ mé/h ‘ PL
003L7691 15 Rp 1/2" interno 1.6 28
003L7692 20 Rp 3/4" interno 25 28
003L7693 25 Rp 1" interno 4 28
003L7694 32 Rp 171/4 interno 6.3 28
003L7695 40 Rp171/2 interno 10 28
003L7702 50 G2"1/4A esterno 16 28

Filetto
interno

Filetto
esterno

6 - Regulaziond bildaciamento
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-M%2C-DN-15%2C-filettatura-interna/p/003L7691
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-M%2C-DN-20%2C-filettatura-interna/p/003L7692
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-M%2C-DN-25%2C-filettatura-interna/p/003L7693
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-M%2C-DN-32%2C-filettatura-interna/p/003L7694
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-M%2C-DN-40%2C-filettatura-interna/p/003L7695
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-M%2C-DN-50%2C-Filettatura-esterna/p/003L7702
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Valvole di bilanciamento

Valvole partner per valvole

di bilanciamento automatiche

ASV-I

Valvola partner di intercettazione
e taratura per la valvola ASV-PV con
presa di pressione e 2 nippli di misura

Ottone dezincato (DZR)

e 2 nippli di misurazione,

campo di temperatura del mezzo
da-20finoa 120°C

6 - Reguoladidmilandidmentoento

Codice ‘

003L7641
003L7642
003L7643
003L7644
003L7645
003L7646
003L7647
003L7648
003L7649
003L7650
003L7652

Filetto
interno

32

40

50

‘ Attacchi ‘ Filetto ‘ n"fylsh
Rp 1/2" interno 16
Rp 3/4" interno 25
Rp 1" interno 4
Rp 171/4 interno 6.3
Rp1"1/2 interno 10
G3/4"A esterno 1.6
G1"A esterno 2.5
G1/4"A esterno 4
G1/2"A esterno 6.3

G1"3/4 A esterno 10
G2"1/4 A esterno 16
Filetto

esterno

n
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-I%2C-DN-15%2C-filettatura-interna/p/003L7641
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-I%2C-DN-20%2C-filettatura-interna/p/003L7642
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-I%2C-DN-25%2C-filettatura-interna/p/003L7643
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-I%2C-DN-32%2C-filettatura-interna/p/003L7644
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-I%2C-DN-40%2C-filettatura-interna/p/003L7645
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-I%2C-DN-15%2C-Filettatura-esterna/p/003L7646
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-I%2C-DN-20%2C-Filettatura-esterna/p/003L7647
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-I%2C-DN-25%2C-Filettatura-esterna/p/003L7648
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-I%2C-DN-32%2C-Filettatura-esterna/p/003L7649
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-I%2C-DN-40%2C-Filettatura-esterna/p/003L7650
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-I%2C-DN-50%2C-Filettatura-esterna/p/003L7652

ENGINEERING M
TOMORROW

Valvole di bilanciamento

Valvole partner per valvole

di bilanciamento automatiche
ASV-BD

Descrizione

Valvola partner multifunzione

con gruppo di misurazione rotante,
funzionalita di intercettazione

e limitazione portata per valvola
ASV-PV, 2 nippli di misurazione,
isolamento EPP.

Filetto interno (ISO 7/1).

Codice ‘ DN ‘ Attacchi ‘ Filetto ‘
003Z4041 15 Rp 172" interno 3 28
003Z4042 20 Rp 3/4" interno 6 28
003Z4043 25 Rp 1" interno 9.5 28
003Z4044 32 Rp 1"1/4 interno 18 28
003Z4045 40 Rp 1"1/2 interno 26 28
003Z4046 50 Rp 2" interno 40 28

Nota: Codici comprensivi di isolamento

e bilanciamento

@
13
2
N
o)
=
o
@
[
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-BD%2C-DN-15%2C-filettatura-interna/p/003Z4041
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-BD%2C-DN-20%2C-filettatura-interna/p/003Z4042
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-BD%2C-DN-25%2C-filettatura-interna/p/003Z4043
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-BD%2C-DN-32%2C-filettatura-interna/p/003Z4044
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-BD%2C-DN-40%2C-filettatura-interna/p/003Z4045
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Valvole-partner/ASV-BD%2C-DN-50%2C-filettatura-interna/p/003Z4046

Valvole di bilanciamento

Valvola di bilanciamento manuale

LENO™ MSV

Descrizione

Le valvole manuali di bilanciamento
garantiscono la taratura statica
tradizionale in molte applicazioni.

Regolano e limitano la portata attraverso
i vari rami degli impianti di riscaldamento,
condizionamento e idrosanitari.

Poiché non si possono adeguare

ai cambiamenti di regime di
funzionamento, sono consigliate solo
sugliimpianti a portata costante.

6 - Reguolacidmilandidmentocnto
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ENGINEERING
TOMORROW

Valvole di bilanciamento

Valvole di bilanciamento manuale
LENO™ MSV-BD

Descrizione

Valvola di bilanciamento manuale
e intercettazione con valvola a sfera
Danfoss LENO™ offre il massimo della
tecnologia nel bilanciamento manuale.

Per ridurre i costi le valvole MSV-BD
combinano in un unico prodotto le
funzioni di bilanciamento

e intercettazione.

Per questo scopo sono state progettate
con una valvola a sfera interna,

che garantisce il 100% della tenuta

in chiusura.

Utilizzandola come una valvola

di intercettazione a sfera, con indicazione
rossa/bianca della posizione

di chiusura/apertura, la taratura

non viene modificata.

Per facilitare l'installazione la manopola
puo essere temporaneamente rimossa.

L'indicazione numerica dellimpostazione
é visibile da differenti angolazioni,
rendendo cosi piu facile il commissioning.

Tutti i modelli di valvole LENO™ hanno
di serie i nippli di misura per aghi da 3
mm che possono essere ruotati di 360°
per posizionarli al meglio.

Nippli
su misura

Attacchi Filetto

e bilanciamento

Regolazione

003Z4000 15 LF Rp 172" 20 interno 2.5 28 Orientabili
003Z4001 15 Rp 172" 20 interno 3 28 Orientabili
00324002 20 Rp 3/4" 20 interno 6.6 28 Orientabili
003Z4003 25 Rp 1" 20 interno 9.5 28 Orientabili
003Z4004 32 Rp 11/4" 20 interno 18 28 Orientabili
003Z4005 40 Rp11/2" 20 interno 26 28 Orientabili
003Z4006 50 Rp 2" 20 interno 40 28 Orientabili
003Z4101 15 LF G 3/4A% 20 esterno 25 28 Orientabili
003Z4100 15 G 3/4A% 20 esterno 3 28 Orientabili
003Z4102 20 G1A 20 esterno 6 28 Orientabili

5 - Valvole di bilanciamento 6 - Regolazione e bilanciamento 213


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/LENO/LENO-MSV-BD%2C-DN-15%2C-Bassa-portata%2C-filettatura-interna/p/003Z4000
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/LENO/LENO-MSV-BD%2C-DN-15%2C-filettatura-interna/p/003Z4001
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/LENO/LENO-MSV-BD%2C-DN-20%2C-filettatura-interna/p/003Z4002
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/LENO/LENO-MSV-BD%2C-DN-25%2C-filettatura-interna/p/003Z4003
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/LENO/LENO-MSV-BD%2C-DN-32%2C-filettatura-interna/p/003Z4004
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/LENO/LENO-MSV-BD%2C-DN-40%2C-filettatura-interna/p/003Z4005
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/LENO/LENO-MSV-BD%2C-DN-50%2C-filettatura-interna/p/003Z4006
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/LENO/LENO-MSV-BD%2C-DN-15%2C-Filettatura-esterna/p/003Z4101
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/LENO/LENO-MSV-BD%2C-DN-15%2C-Bassa-portata%2C-Filettatura-esterna/p/003Z4100
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/LENO/LENO-MSV-BD%2C-DN-20%2C-Filettatura-esterna/p/003Z4102

Valvole di bilanciamento

Valvole di bilanciamento manuale
LENO™ MSV-F2

Descrizione

Valvole di bilanciamento manuale
e intercettazione flangiate.

Valvole di bilanciamento con funzione
diintercettazione incorporata, campo
di temperatura del mezzo da -10°C fino
a 130°C, in ghisa con nippli di misura
pressione.

La gamma di MSV-F2 parte da DN15
fino a DN 400.

Le flange seguono gli standard
internazionali.

La valvola é completa di indicatore
di posizione, limitatore di corsa

e possibilita di bloccaggio

della taratura.

* arichiesta disponibili anche PN 25

Codice Attacchi suNr:1pi's):|ira
00321085 15 flangia 16 3.1 28 Fissi
003Z1086 20 flangia 16 6.3 28 Fissi
003Z1087 25 flangia 16 9 28 Fissi
003Z1088 32 flangia 16 153 28 Fissi
00321089 40 flangia 16 323 28 Fissi
003Z1061 50 flangia 16 538 28 Fissi
00321062 65 flangia 16 934 28 Fissi
00321063 80 flangia 16 1223 28 Fissi
003Z1064 100 flangia 16 200 28 Fissi
003Z1065 125 flangia 16 3044 28 Fissi
003Z1066 150 flangia 16 400.8 28 Fissi
003Z1140 200 flangia 16 872 28 Fissi
003Z1141 250 flangia 16 1238 28 Fissi
003Z1142 300 flangia 16 1662 28 Fissi
003Z1143 350 flangia 16 2359 28 Fissi
003Z1144 400 flangia 16 3516 28 Fissi
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/MSV-F2/MSV-F2%2C-DN-15%2C-PN-16%2C-flangia/p/003Z1085
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/MSV-F2/MSV-F2%2C-DN-20%2C-PN-16%2C-flangia/p/003Z1086
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/MSV-F2/MSV-F2%2C-DN-25%2C-PN-16%2C-flangia/p/003Z1087
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/MSV-F2/MSV-F2%2C-DN-32%2C-PN-16%2C-flangia/p/003Z1088
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/MSV-F2/MSV-F2%2C-DN-40%2C-PN-16%2C-flangia/p/003Z1089
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/MSV-F2/MSV-F2%2C-DN-50%2C-PN-16%2C-flangia/p/003Z1061
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/MSV-F2/MSV-F2%2C-DN-65%2C-PN-16%2C-flangia/p/003Z1062
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/MSV-F2/MSV-F2%2C-DN-80%2C-PN-16%2C-flangia/p/003Z1063
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/MSV-F2/MSV-F2%2C-DN-100%2C-PN-16%2C-flangia/p/003Z1064
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/MSV-F2/MSV-F2%2C-DN-125%2C-PN-16%2C-flangia/p/003Z1065
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/MSV-F2/MSV-F2%2C-DN-150%2C-PN-16%2C-flangia/p/003Z1066
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/MSV-F2/MSV-F2%2C-DN-200%2C-PN-16%2C-flangia/p/003Z1140
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/MSV-F2/MSV-F2%2C-DN-250%2C-PN-16%2C-flangia/p/003Z1141
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/MSV-F2/MSV-F2%2C-DN-300%2C-PN-16%2C-flangia/p/003Z1142
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/MSV-F2/MSV-F2%2C-DN-350%2C-PN-16%2C-flangia/p/003Z1143
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/MSV-F2/MSV-F2%2C-DN-400%2C-PN-16%2C-flangia/p/003Z1144
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Valvole di bilanciamento

Valvole di bilanciamento manuale
LENO™ MSV-S

Descrizione

Valvola partner o a sfera di
intercettazione di elevata qualita.

Valvola partner delle valvole Leno™
MSV-S ¢ una valvola di intercettazione
partner della famiglia LENO™ utilizzabile
per chiudere la tubazione di ritorno
quando sulla mandata & installata la
valvola di bilanciamento.

E realizzata con la stessa sfera di elevata
qualita ed equipaggiata di sistema per il
drenaggio della tubazione.

Codice Attacchi Filetto Nlp.ph
su misura

003Z4011 15 Rp1/2" 20 interno 3 28 no
00324012 20 Rp 3/4" 20 interno 6 28 no
00324013 25 Rp 1" 20 interno 9.5 28 no
00324014 32 Rp11/4" 20 interno 18 28 no
00324015 40 Rp11/2" 20 interno 26 28 no
003Z4016 50 Rp 2" 20 interno 40 28 no
00324111 20 G 3/4A 20 esterno 3 28 no

=]

003Z4112 25 G1A 20 esterno 59 28 no v 5

85

R

]

o=

e o
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/LENO/LENO-MSV-S%2C-DN-15%2C-filettatura-interna/p/003Z4011
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/LENO/LENO-MSV-S%2C-DN-20%2C-filettatura-interna/p/003Z4012
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/LENO/LENO-MSV-S%2C-DN-25%2C-filettatura-interna/p/003Z4013
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/LENO/LENO-MSV-S%2C-DN-32%2C-filettatura-interna/p/003Z4014
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/LENO/LENO-MSV-S%2C-DN-40%2C-filettatura-interna/p/003Z4015
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/LENO/LENO-MSV-S%2C-DN-50%2C-filettatura-interna/p/003Z4016
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/LENO/LENO-MSV-S%2C-DN-15%2C-Filettatura-esterna/p/003Z4111
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/LENO/LENO-MSV-S%2C-DN-20%2C-Filettatura-esterna/p/003Z4112
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Valvole di bilanciamento

Strumenti di misura
Orifici per la misurazione

della portata

Descrizione

Installando le valvole di bilanciamento
manuali & necessario effettuare misure
di pressione per determinare la portata
attraverso di esse e precedere con

il bilanciamento degli impianti.

Per ottenere un impianto correttamente
bilanciato e energeticamente efficiente
€ necessario tarare le portate

e le pressioni secondo i dati

di progetto.

Orifici per la misurazione della portata
In acciaio inox con 2 nippli di misurazione

Spess.
flangia
mm

Installazione

Codice Attacchi
003Z2260 50 flangia
003Z2261 65 flangia
00322262 80 flangia
00322277 100 flangia
00322278 125 flangia
00322279 150 flangia
00322280 200 flangia
00322281 250 flangia
00322282 300 flangia
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25

25

25

25

25

25

25

25

25

69
103
119
233
334
525
798

1219

1880

28

28

28

28

28

28

28

28

28

5D prima, 2D dopo
5D prima, 2D dopo
5D prima, 2D dopo
5D prima, 2D dopo
5D prima, 2D dopo
5D prima, 2D dopo
5D prima, 2D dopo
5D prima, 2D dopo

5D prima, 2D dopo
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Orifizi-di-misurazione%2C-DN-50%2C-PN-25/p/003Z2260
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Orifizi-di-misurazione%2C-DN-65%2C-PN-25/p/003Z2261
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Orifizi-di-misurazione%2C-DN-80%2C-PN-25/p/003Z2262
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Orifizi-di-misurazione%2C-DN-100%2C-PN-25/p/003Z2277
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Orifizi-di-misurazione%2C-DN-125%2C-PN-25/p/003Z2278
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Orifizi-di-misurazione%2C-DN-150%2C-PN-25/p/003Z2279
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Orifizi-di-misurazione%2C-DN-200%2C-PN-25/p/003Z2280
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Orifizi-di-misurazione%2C-DN-250%2C-PN-25/p/003Z2281
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Orifizi-di-misurazione%2C-DN-300%2C-PN-25/p/003Z2282
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Valvole di bilanciamento

Strumenti di misura
PFM100/1000

Descrizione

Il PFM100 e uno strumento elettronico
che misura la pressione differenziale sulle
estremita delle valvole di taratura e delle
flange di misura.

Dopo aver imputato il valore di Ky,
lo strumento calcolera la portata
in maniera precisa.

Lo strumento viene fonito completo di
tubi flessibili di collegamento con aghi e
valvole a sfera di intercettazione.

Lo strumento funziona con valvole
di svariati marchi.

N T N N

003L8260 Aghi 28

Descrizione

[l PFM1000 ¢ uno strumento elettronico
che misura la pressione differenziale e
temperatura sulle estremita delle valvole
di taratura e delle flange di misura.

| dati forniti possono essere visualizzati
in differenti unita di misura.

Il PFM5000 comunica con lo smartphone
attaverso un’APP dedicata (disponibile
solo per Android e saricabile su Google
Play) e i dati possono essere facilmente
trasferiti ad un PC per preparare un report
di misura e taratura.

e bilanciamento

Regolazione

Lo strumento consiste di due separati Codice ‘ pressione ‘ PL
dispositivi: I'unita di misura della
pressione e |'unita di calcolo per
visualizzare i dati e viene fonito completo 00328261 20 bar 28
di tubi flessibili di collegamento con

aghi e valvole a sfera di intercettazione e

00328260 10 bar 28

sonda di temperatura. Accessori

Lo strumento funziona con valvole Codice ‘ Pressione ‘ PL

di svariati marchi. ]
00328262 Set tubi PFM1000 (rosso & blu) 28
00328263 Set filtri PFM1000 (2 pcs) 28
00328264 Set aghi con valvola sfera PFM1000 (2pcs) 28
00328267 Adattatore R21 (2pcs) 28
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Misurazione/PFM-1000%2C-10-00-bar/p/003Z8260
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Misurazione/PFM-1000%2C-20-00-bar/p/003Z8261
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Set-tubi-PFM-1000-%28rosso-e-blu%29/p/003Z8262
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Set-filtri-PFM-1000-%282-pz%29/p/003Z8263
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Set-aghi-con-valvola-sfera-PFM-1000-%282-pz%29/p/003Z8264
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Adattatore-R21-%282-pz%2C-tipo-dritto%29/p/003Z8267
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Misurazione/PFM-100/p/003L8260
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Orifizi-di-misurazione%2C-DN-50%2C-PN-25/p/003Z2260
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Orifizi-di-misurazione%2C-DN-65%2C-PN-25/p/003Z2261
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Orifizi-di-misurazione%2C-DN-80%2C-PN-25/p/003Z2262
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Orifizi-di-misurazione%2C-DN-100%2C-PN-25/p/003Z2277
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Orifizi-di-misurazione%2C-DN-125%2C-PN-25/p/003Z2278
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Orifizi-di-misurazione%2C-DN-150%2C-PN-25/p/003Z2279
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Orifizi-di-misurazione%2C-DN-200%2C-PN-25/p/003Z2280
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Orifizi-di-misurazione%2C-DN-250%2C-PN-25/p/003Z2281
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-statico/Accessori-per-bilanciamento-statico/Orifizi-di-misurazione%2C-DN-300%2C-PN-25/p/003Z2282

Valvole di zona indipendenti dalla pressione

Valvole di zona

indipendenti dalla pressione
AB-PM DN 10-100

Descrizione

AB-PM e una valvola combinata di zona
indipendente dalla pressione.

La valvola AB-PM permette le sequenti
funzioni in un'unica e compatta
soluzione:

- Controllo della pressione differenziale
sullazona

- Controllo lineare della portata

- Limitazione della portata massima

- Controllo di zona

- Service shut-off

La valvola AB-PM consiste di due parti:

1. Regolatore della pressione
differenziale con limitatore
di portata

2. Valvola di regolazione
per il controllo di zona

6 - Regolazione e bilanciamento

Caratteristiche tecniche

+ Pressione nominale: PN 16

- Range ditemperatura: =10 ... +120°C

- Connessioni: filettate esternamente
(DN10-DN50)

- Flangiate (DN65-DN100)

- Funzione di settaggio portata/
pressione differenziale

- Utilizzabili con attuatore per il controllo
dizona

+ Massima pressione differenziale
attraverso la valvola: 4bar

- Fornita con 2,5 m di capillare in rame

- Lavalvola da DN40 a DN100 & dotata
di prese di pressione per la verifica

della portata e della pressione
differenziale

- Disponibile da DN10 a DN25 anche in
set di connessione preassemblato.

- Minima pressione differenziale
richiesta:

+ DN 10-32: 18 kPa / DN 10-32 HP: 28kPa
+ DN 40-50: 45kPa / DN 65-100: 60kPa

Applicazioni

Le valvole AB-PM sono utilizzate nel
controllo di zona in impianti a portata
variabile. La AB-PM puo assumere due
diverse modalita di funzionamento

in funzione del posizionamento del
capillare.

La valvola puo essere utilizzata per
controllare il AP (DPCV), quando la zona
€ costituita da piu terminali, oppure pud
eseguire la funzione di valvola pressure
independent (PICV), quando la zona &
costituita da una sola utenza. La valvola
AB-PM rappresenta la migliore soluzione
per il controllo di zona nei sistemi HVAC.

Questa soluzione risulta essere ottimale,
rispetto alle valvole PICV tradizionali,
quando si rende necessario il controllo
di intere zone costituite da piu terminali
dotati di propria valvola di regolazione
della portata.

In questi casi occorre poter controllare
I'apertura e la chiusura (on/off dell'intera
zona controllandone la pressione
differenziale a carico ridotto e
limitandone la portata massima.

Le valvole AB-PM sono ideali per il
bilanciamento e la gestione di:

- Zone costituite da sistemi di collettori

« Zone costituite da pit terminali idronici
dotati di propria regolazione di portata

« Impianti HYAC multi proprietari/
affittuari come ad esempio:

+ Shopping Center multi negozio
- Centri commerciali
- Palazzi ufficio

« Impianti HYAC con zone ad
occupazione variabile nel tempo
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Danfi

Impianto multizona - Zone diversamente occupate nel tempo

Funzione DPCV
Zona multi-terminale

Funzione DPCV
Zona non ancora

2° Step occupata
1° Step
Dimensionamento

La AB-PM va dimensionata in funzione
della portata richiesta (Q) e della
pressione differenziale da garantire alla
zona (Apr).

La massima portata in funzione del

AP dei vari diametri e riportata nelle
tabelle di dimensionamento presenti nel
datasheet.

Una volta selezionato il diametro della
valvola, & possibile preregolare la portata
nominale massima (per la limitazione di
portata).

Il valore di preregolazione ¢ indicato
nelle tabelle specifiche per ogni diametro
nominale.

Funzione PIBCV
Zona singolo terminale

Voce di capitolato

Valvola di zona indipendente dalla
pressione costituita da valvola combinata
con le funzioni di:

+ Valvola di controllo della pressione
differenziale per il bilanciamento
dinamico della zona controllata.

- Organo integrato per l'impostazione e
la limitazione della portata nominale
della zona

- Organo di preregolazione della portata
e della pressione differenziale

- Utilizzabile con attuatore
elettrotermico o meccanico a
ingranaggi per il controllo della zona

La valvola pud assumere due diverse
modalita di funzionamento in funzione
del posizionamento del capillare.

1°step:

Commissioning garantire la pressione
differenziale (dP) e la portata (Q) a tutte
le zone: il sistema pud essere bilanciato
e collaudato anche senza la presenza
di tutti i terminali (zone non occupate/
affittate)

2°step:
Linstallazione in momenti successivi

delle varie utenze, non influisce sul
bilanciamento dell'impianto.

Nota:

Ogni zona puo essere gestita sia in
funzione DPCV, sia in funzione PICV

a seconda della tipologia di terminale
che verra successivamente installata.

La valvola puo essere utilizzata per
controllare il AP (DPCV), quando la zona
e costituita da piu terminali, oppure pud
eseguire la funzione di valvola pressure
independent (PICV), quando la zona e
costituita da una sola utenza.

- Disponibile nei diametri da DN10
a DN100
- Funzione shut off

- Settabile meccanicamente per la
preregolazione sia della portata che
del AP

- Preregolazione bloccabile per
impedire modifiche non autorizzate

e bilanciamento

Regolazione

6 - Regolazione e bilanciamento 219
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Valvole di zona indipendenti dalla pressione

Valvole di zona

indipendenti dalla pressione

AB-PM DN 10-100

Dimensioni

AB-PM DN 10, 32 AB-PM DN 40, 50

AB-PM DN 10/32 - 40/50

L, b
150 228/1
10 53 36 77 20 G
15 65 45 79 25 G %
20 82 56 81 33 G1
25 104 71 88 42 G1Va
32 130 90 102 50 Gl1%
40 110 = 168 273 G2
50 130 - 168 273 G2%

AB-PM DN 65/100

(EN 1092-2)

80 310 = 223 393 200
100 350 - 239 451 220

6 - Regolazione e bilanciamento
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Valvole di zona indipendenti dalla pressione

Valvole di zona
indipendenti dalla pressione
AB-PM DN 10-32 - Dati tecnici

o

Portata massima Qnom" I/h 110-135 110-155 300-400 300-490
Pressione differenziale Ap disp
disponibile a Qmax (Qmax) G0 e & e Z
Pressione Ap min 18 28 18 28
diff ial kPa

ifferenziale Ap max 400
Pressione Nominale PN 16
Curva caratteristica di regolazione Lineare / equipercentuale (valore di a modificabile tramite attuatore)
Classe di trafilamento Nessuna perdita visibile
Funzione diintercettazione Secondo ISO 5208 classe A - nessuna perdita visibile

Acqua e miscele a base di acqua per impianti di riscaldamento e di raffreddamento
chiusi secondo la tipologia di impianto tipo | conformi alla DIN EN 14868. Se utilizzata

Mezzo in un impianto di tipo | secondo la DIN EN 14868, & necessario prendere appropriate
misure protettive. | requisiti di VDI 2035, parte 1 + 2 devono essere osservati.
Temperatura mezzo °C —10..+120
Fil.est. (ISO 228/1) G2 A G¥%A
Connessioni
Attuatore M30x 1.5
T
Corpo valvola Ottone DZR (CuZn36Pb2As - CW 602N)
Membrana EPDM
O-Ring EPDM
Molle W.Nr. 1.4568, W.Nr. 1.4310
Otturatore (Pc) W.Nr. 14305
Sede (Pc) EPDM
Otturatore (Cv) CuZn40Pb3 - CW 614N
Sede (Cv) DZR Brass (CuZn36Pb2As - CW 602N)
Vite Acciaio Inox (A2)
Guarnizione piatta NBR
I
Codice 00321401 00321411 003Z1402 00321412
PL 28
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/AB-PM/AB-PM%2C-DN-10%2C-Filettatura-esterna/p/003Z1401
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/AB-PM/AB-PM%2C-DN-10%2C-Alta-pressione%2C-Filettatura-esterna/p/003Z1411
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/AB-PM/AB-PM%2C-DN-15%2C-Filettatura-esterna/p/003Z1402
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/AB-PM/AB-PM%2C-DN-15%2C-Alta-pressione%2C-Filettatura-esterna/p/003Z1412
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20 ‘ 20HP ‘ 25 ‘ 25HP ‘ 32 ‘ 32HP
600-780 600-915 1200-1600 1200-1800 2300-2700 2300-3350
10 20 10 20 10 20
18 28 18 28 18 28
400
16

Lineare / equipercentuale (valore di a modificabile tramite attuatore)
Nessuna perdita visibile
Secondo ISO 5208 classe A - nessuna perdita visibile
Acqua e miscele a base di acqua per impianti di riscaldamento e di raffreddamento
chiusi secondo la tipologia di impianto tipo | conformi alla DIN EN 14868. Se utilizzata
in un impianto di tipo | secondo la DIN EN 14868, & necessario prendere appropriate
misure protettive. | requisiti di VDI 2035, parte 1 + 2 devono essere osservati.

-10..+120

G1A G1%A G1%A
M30 X 1.5

Ottone DZR (CuZn36Pb2As - CW 602N)
EPDM
EPDM
W.Nr. 1.4568, W.Nr. 14310
W.Nr. 1.4305
EPDM
CuZn40Pb3 - CW 614N
DZR Brass (CuZn36Pb2As - CW 602N)

Acciaio Inox (A2)

e bilanciamento

Regolazione

NBR

003Z1403 003Z1413 003Z1404 003Z1414 003Z1405 003Z1415

28
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/AB-PM/AB-PM%2C-DN-20%2C-Filettatura-esterna/p/003Z1403
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/AB-PM/AB-PM%2C-DN-20%2C-Alta-pressione%2C-Filettatura-esterna/p/003Z1413
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/AB-PM/AB-PM%2C-DN-25%2C-Filettatura-esterna/p/003Z1404
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/AB-PM/AB-PM%2C-DN-25%2C-Alta-pressione%2C-Filettatura-esterna/p/003Z1414
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/AB-PM/AB-PM%2C-DN-32%2C-Filettatura-esterna/p/003Z1405
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/AB-PM/AB-PM%2C-DN-32%2C-Alta-pressione%2C-Filettatura-esterna/p/003Z1415
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Valvole di zona indipendenti dalla pressione

Valvole di zona
indipendenti dalla pressione
AB-PM DN 40-100 - Dati tecnici

Diametro Nominale 40 ‘ 50 ‘ 65 ‘ 80 ‘ 100

Portata massima Qnom" I/h 110-135 110-155 300-400 300-490 600-780

Portata % 40-100
Campo di presetting "?

Apdisp  kPa 10-60
Pressione Ap min 42-85 60-105
diff ial kPa

ifferenziale Ap max 400
Pressione Nominale PN 16
Curva caratteristica di regolazione Lineare / equipercentuale (valore di a modificabile tramite attuatore)
Classe di trafilamento Nessuna perdita visibile
Funzione diintercettazione Secondo ISO 5208 classe A - nessuna perdita visibile
Acqua e miscele a base di acqua per impianti di riscaldamento e di raffreddamento
Mezzo chiusi secondo la tipologia di impianto tipo | conformi alla DIN EN 14868. Se utilizzata
in un impianto di tipo | secondo la DIN EN 14868, € necessario prendere appropriate
misure protettive. | requisiti di VDI 2035, parte 1 + 2 devono essere osservati.
Temperatura mezzo °C —10..+120
Fil.est. (SO 228/1) G2A G22A Flangia
Connessioni
Attuatore M30x 1.5
Corpo valvola Grey iron EN-GJL-250 (GG25)
Membrana EPDM
0O-Ring EPDM
Molle W.Nr. 1.4568, W.Nr. 1.4310
Otturatore (Pc) CuZn40Pb3 - CW 614N, W.Nr. 1.4305
Sede (Pc) W.Nr. 1.4305
Otturatore (Cv) CuZn40Pb3 - CW 614N
Vite Acciaio Inox (A2)
Guarnizione piatta NBR
e

Codice 003Z1435 003Z1436 003Z1438 003Z1439 003Z1440
PL 28

1) Portata nominale all'impostazione di fabbrica (Ap disponibile=25kPa)
2) Indipendentemente dal settaggio, la valvola pud modulare sotto I'1% della portata impostata.

6 - Regolazione e bilanciamento


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/AB-PM/AB-PM%2C-DN-40%2C-Filettatura-esterna/p/003Z1435
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/AB-PM/AB-PM%2C-DN-50%2C-Filettatura-esterna/p/003Z1436
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/AB-PM/AB-PM%2C-DN-65%2C-flangia/p/003Z1438
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/AB-PM/AB-PM%2C-DN-80%2C-flangia/p/003Z1439
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Controllo-pressione-differenziale/Regolatori-di-pressione-differenziale/AB-PM/AB-PM%2C-DN-100%2C-flangia/p/003Z1440
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Valvole di zona indipendenti dalla pressione

Valvole di zona
indipendenti dalla pressione
AB-PM DN 10-50 - Codoli

‘ Connessione ‘

Tubo Valvola

R3/8 DN 10 00320231 28
R1/2 DN 15 00320232 28
R3/4 DN 20 00320233 28
Codolo filettato (1 pz.) R1 DN 25 00320234 28
R11/4 DN 32 00320235 28
R11/2 DN 40 00320279 28
R2 DN 50 00320278 28
Saldato DN 15 00320226 28
Saldato DN 20 00320227 28
Saldato DN 25 00320228 28
Codolo a saldare (1 pz.)
Saldato DN 32 00320229 28
Saldato DN 40 00320270 28
Saldato DN 50 00320276 28
Accessori principali* Valvola Codice PL
Volantino per AB-PM 1) DN 40-100 00320695 28

*  Lista completa accessori disponibile sulla scheda tecnica

1) Accessorio da DN40 a DN250 per il funzionamento come limitatore di portata (senza attuatore)

e bilanciamento

Regolazione
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codoli-filetto-esterno-DN10/p/003Z0231
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codoli-filetto-esterno-DN15/p/003Z0232
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codoli-filetto-esterno-DN20/p/003Z0233
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codoli-filetto-esterno-DN25/p/003Z0234
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codoli-filetto-esterno-DN32/p/003Z0235
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codoli-filetto-esterno-DN40/p/003Z0279
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codoli-filetto-esterno-DN50/p/003Z0278
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codolo-a-saldare-DN-15-%281-pz%29/p/003Z0226
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codolo-a-saldare-DN-20-%281-pz%29/p/003Z0227
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codolo-a-saldare-DN-25-%281-pz%29/p/003Z0228
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codolo-a-saldare-DN-32-%281-pz%29/p/003Z0229
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codolo-a-saldare-DN-40-%281-pz%29/p/003Z0270
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Codolo-a-saldare-DN-50-%281-pz%29/p/003Z0276
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Pressure-Independent-Control-Valves-%28PICV%29/AB-QM-Accessories/Volantino-per-AB-QM-DN-40---100/p/003Z0695
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Valvole di zona indipendenti dalla pressione

Valvole di zona
indipendenti dalla pressione

AB-PM DN 10-100
Combinazioni attuatori

Modello

TWA-Q 230V NC
TWA-Q230VNO
TWA-Q 24V NC
TWA-Q 24V NO
TWA-Q 230V NC
TWA-Q 24V NC
TWA-Q 230V NC

TWA-Q 24V NC

TWA-Q 24V NO
con ESMC (PT 1000)

Modello

ABNM A5 NCLOG

ABNM A5 NOLIN

ABNM A5 NCLOG

ABNM A5 NO LOG

ABNM A5 NCLIN

ABNM A5 NO LIN

ABNM A5 DC
NCLOG

ABNM A5 DC
NOLOG
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Termico

Termico

Termico

Termico

Termico

Termico

Termico

Termico

Termico

Termico

Termico

Termico

Termico

Termico

Termico

Termico

Termico

15-32

15-32

15-32

15-32

15-32

15-32

15-32

15-32

15-32

15-32

15-32

15-32

15-32

15-32

15-32

15-32

15-32

230V
230V
24V
24V
230V
24V
230V

24V

24V

corsa5mm
corsa5 mm
corsa65mm
corsa 6,5 mm
corsa65mm

corsa 6,5 mm

corsa 6,5 mm

corsa 6,5 mm

2

2

230V AC

24V AC

24V AC

24V AC

24V AC

24V AC

24V DC

24V DC

Segnale ingresso Safety Function
Output
On/Off | 3 punti | 0-10V Up Down
12 ° - - - - °
12 . - - - ) -
12 ° - - - - °
12 . - - - . -
5 ° - - - - °
5 . - = o - °
(halogen free) ° - - - N °
(halogen free) . - - - - °
12 ° - - - ° _

Segnale ingresso Safety Function
Output

On/Off | 3 punti | 0-10V Up Down
non incluso - - ° - - °
non incluso = = . - ° -
nonincluso - - . - - )
non incluso = = . - ° -
nonincluso - - . - - .
non incluso = = . - ° -
non incluso - - . - - °
non incluso = = . - ° -

Codice

082F1600

082F1601

082F1602

082F1603

082F1604

082F1605

082F1610

082F1611

00320378

Codice

082F1160

082F1161

082F1162

082F1163

082F1164

082F1165

082F1166

082F1167

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28



https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-1-20-m/p/082F1600
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-aperto%2C-1-20-m/p/082F1601
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-1-20-m/p/082F1602
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-aperto%2C-1-20-m/p/082F1603
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-5-00-m/p/082F1604
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-5-00-m/p/082F1605
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-2-00-m/p/082F1610
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-2-00-m/p/082F1611
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Soluzioni-monotubo/TWA-Q-24V-NO-1%2C2m-con-ESMC%28PT1000%29/p/003Z0378
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso/p/082F1160
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso/p/082F1161
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-6-50-mm%2C-Normalmente-chiuso/p/082F1162
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-6-50-mm%2C-Normalmente-aperto/p/082F1163
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LIN%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-6-50-mm%2C-Normalmente-chiuso/p/082F1164
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-6-50-mm%2C-Normalmente-aperto/p/082F1165
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-6-50-mm%2C-Normalmente-chiuso/p/082F1166
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-6-50-mm%2C-Normalmente-aperto/p/082F1167
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Segnale ingresso Safety Function
Modello Output Codice
. On/Off | 3 punti | 0-10V Up Down

Ingranaggi 15-32 24V CA 15 ° - - - - - 082H8048 28
AMI 140

Ingranaggi 15-32 230VCA 15 . - - - - - 082H8049 28

Ingranaggi 15-32 - 24V 15 - ° - - - - 082H8056 28
AMV 110 NL Ingranaggi 15-32 - 24V 5 - . - - - - 082H8080 28

Ingranaggi 15-32 - 24V 10 - . - - - - 082H8090 28

Ingranaggi 15-32 = 24V 15 = = . = = = 082H8057 28
AME 110 NL Ingranaggi 15-32 - 24V 5 - - ° - - - 082H8081 28

Ingranaggi 15-32 = 24V 10 = = . = = = 082H8098 28
AMV 120 NL Ingranaggi 15-32 - 24V 15 - ° - - - - 082H8058 28
AME 120 NL Ingranaggi 15-32 = 24V 15 = = . = = = 082H8059 28

Ingranaggi 15-32 - 24V 15 - - ° . - - 082H8060 28
AME 110 NLX Ingranaggi 15-32 = 24V 5 = = . . = = 082H8062 28

Ingranaggi 15-32 - 24V 10 - - . . - - 082H8064 28
AME 120 NLX Ingranaggi 15-32 = 24V = = - . . = = 082H5004 28
AME 113NLXSU  Ingranaggi 15-32 - 24V - - - . . . - 082H5001 28
AME 113 NLX SD Ingranaggi 15-32 = 24V = = - . . - . 082H5000 28

Segnale ingresso Safety Function
Modello Output Codice
On/Off | 3 punti | 0-10V Up Down
AME 435 QM Ingranaggi 40-100 24V AC/DC - - ° . - - 082H0171 28 2
Ingranaggi 40-100 230V AC - ° - . - - 082HO0161 08 § g
AMV 435 Ingranaggi 40-100 24V AC/DC - ° - . - - 082H0162 08 g.':s
Ingranaggi 40-100 230V AC - ° - . - - 082H0163 08 —
AME 25 SU* Ingranaggi 40-100 24V AC - - ° . ° - 082H3041 08
AME 25 SD* Ingranaggi 40-100 24V AC - - ° . - . 082H3038 08
AMV 25 sU* Ingranaggi 40-100 230V AC - ° - - ° - 082H3036 08
AMV 25 SD* Ingranaggi 40-100 230V AC - ° - - - . 082H3040 08
Note

1) richiesto adattatore 00323960
2) richiesto distanziatore 00320257

* Adattatore 00320694 richiesto per valvole di vecchia generazione
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-435-QM%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-20-00-mm/p/082H0171
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-435%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0161
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-435%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0162
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-435%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H0163
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-25-SU%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082H3041
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-25-SD%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082H3038
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-25-SD%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082H3036
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-25-SU%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H3040
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/Attuatore-AMI-140-On-Off%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-12-0-s-mm%2C-5-50-mm%2C-1-50-m/p/082H8048
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/Attuatore-AMI-140-On-Off%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-12-0-s-mm%2C-5-50-mm%2C-1-50-m/p/082H8049
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AMV-110-120-NL-a-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-1-50-m/p/082H8056
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AMV-110-120-NL-a-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-5-00-m/p/082H8080
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AMV-110-120-NL-a-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-10-00-m/p/082H8090
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-120-NL-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-1-50-m/p/082H8057
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-120-NL-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-5-00-m/p/082H8081
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-120-NL-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-10-00-m/p/082H8098
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AMV-110-120-NL-a-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-12-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-1-50-m/p/082H8058
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-120-NL-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-12-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-1-50-m/p/082H8059
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-NLX-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-1-50-m/p/082H8060
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-NLX-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-5-00-m/p/082H8062
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-NLX-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-10-00-m/p/082H8064
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-120-NLX-1%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-12-0-s-mm%2C-5-00-mm/p/082H5004
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-113%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00%2C-15-0-s-mm%2C-8-50-mm/p/082H5001
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-113%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00%2C-15-0-s-mm%2C-8-50-mm/p/082H5000
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Valvole PICV

Valvole PICV per reti di distribuzione primarie,
reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento
AV-QM PN 16-25

Descrizione

Le valvole AVQM sono valvole
indipendenti dalla pressione con
funzione di regolazione e limitazione
della portata massima.

Possono essere utilizzate in
combinazione con gli attuatiori AMV(E)
come limitatori di portata e valvole di
regolazione pressure independent su
circuiti caratterizzati da alte portate e
pressioni.

Applicazioni

Le valvole AV-QM, disponibili nelle versioni

PN16 e PN25, sono particolarmente
indicate su circuiti e impianti dove sono
presenti condizioni di pressione elevate.
Tipicamente sono utilizzate su reti di
distribuzione primaria, teleriscaldamento
e teleraffrescamento.

Caratteristiche tecniche

Versione PN16 DN15-32

- kVS04-10 m¥/h

- Range portata 0.015-6.0 m3/h

- Caratteristica equipercentuale
-+ Acqua e glicole fino al 30%

« Temperatura 2..150°C

- Connessioni: Filetto esterno

Versione PN25 DN15-50

kVS 0.4-25 m?/h

- Range portata 0.015-15.0 m*h
- Caratteristica equipercentuale
- Acqua e glicole fino al 30%

« Temperatura 2..150°C

- Connessioni:

Filetto esterno / Flange
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Funzionamento

Il flusso causa una caduta di pressione
attraverso il limitatore di portata
regolabile.

Le pressioni risultanti vengono trasferite
attraverso i tubi d'impulso alle camere
dell'attuatore autoazionato e agiscono
sul diaframma di controllo.

La pressione differenziale & controllata e
limitata mediante molla incorporata.

La valvola di controllo si chiude

all'aumentare della pressione differenziale

e siapre alla sua caduta in modo da
controllare la portata massima.

L'attuatore elettrico funzionera da zero
fino al set point di portata massima
impostata in base al carico.

Il controller e dotato di una valvola di
sicurezza che protegge la membrana di
controllo da una pressione differenziale
troppo alta.

Limpostazione della portata massima
viene eseguita tramite regolazione della
posizione del limitatore di flusso.

La regolazione pud essere eseguita sulla
base dei diagrammi di preregolazione
(vedere le istruzioni).

Design

Inserto valvola di controllo
Limitatore di portata regolabile
Corpo valvola
Inserto valvola
Cono valvola con scarico
della pressione
Stelo della valvola
. Mollaincorporata per il controllo
della portata
8. Scarico sezione di controllo
9. Attuatore
10. Diaframma di controllo
11. Dado di unione
12. Tubo impulso
13. Raccordo a compressione
per tubo impulso
14. Valvola di sicurezza

ueRwN-=

N o

Voce di capitolato

- AVQM Valvola di bilanciamento e
regolazione indipendente dalla
pressione costituita da valvola di
regolazione equipercentuale e
regolatore di pressione differenziale a
membrana integrato.

- Disponibile nelle taglie DN 10-32 per la
versione PN16 e DN15-50 PN25.

- Utilizzabile come limitatore della
portata automatico o accoppiabile ad
attuatori elettromeccanici a ingranaggi
per il controllo della portata.

- Lavalvola é dotata di meccanismo
per la preregolazione della portata dal
100% allo 0% della portata nominale.

+ Modulazione fino allo 0% della portata
in ogni condizione.

ENGINEERING
TOMORROW
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Valvole PICV

Valvole PICV per reti di distribuzione primarie,
reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento
AV-QM PN 16-25

Esempi applicativi

Montaggio sul ritorno
Sistema di riscaldamento indiretto

ESM_

—
AN ANN

P.A.195.2/01

ESM_

Montaggio sulla mandata
Sistema di riscaldamento indiretto

ECL

| 1O

T

m
(%]
<

P.A.197.2/01 D

ESM_

XB

A\YAYAVAVAV
ININININ/N

ESM"
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Dimensioni - Versioni PN 16

AV-QM DN 15-32
L

T DN 15 65 97 72 19
DN 20 70 97 72 19
uy
5 DN 25 75 97 75 2,0
% =
@106 DN 32 100 97 76 25
Dimensioni - Versioni PN 25
AV-QM DN 15-50 AV-QM DN 32-50
L,
L
-
i
= IN
i T
I
=]
s
v @
@125 @125 5E
22
[
S5
e o
Peso (kg)
Filettata Flangiata
DN 15 65 - 109 - 72 - 30 -
DN 20 70 - 109 - 72 - 30 -
DN 25 75 - 109 - 75 - 32 -
DN 32 100 180 150 150 101 101 58 103
DN 40 110 200 150 150 101 101 59 11,8
DN 50 130 230 150 150 101 101 6,6 139
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Valvole PICV

Valvole PICV per reti di distribuzione primarie,
reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento
AV-QM PN 16-25

Dati tecnici - Versione PN 16

Range portata Qmin 0.015 0.02 0.03 0.07 0.07 0.16 0.2 0.16
8Py, = 0.2 bar Qmax 018 04 09 16 24 35 45 6
Pressione diff. bar 12
Autorita valvola di regolazione 1 (100%) per tutti i valori di preset portata
Caratteristica di regolazione Logaritmica
Classe trafilam. %dik, <002 <005
Press. nominale PN 16
Pressione diff. max 12
Mezzo °C Acqua e miscele glicolate fino al 30%
Temp. mezzo °C 2..150
Connessioni Filettatura esterna

I
Codice 003H6733 003H6734 003H6735 003H6736 003H6737 003H6738 003H6739 003H6740
PL 08

Dati tecnici - Versione PN 25

Range portata Qmin 0.015 0.02 0.03 0.07 0.07 0.16 0.2 04 0.8 0.8
8Py, =02 bar Qmax 018 04 09 16 24 35 45 10 12 15
Pressione diff. bar 20 16

Autorita valvola di regolazione 1 (100%) per tutti i valori di preset portata

Caratteristica di regolazione Logaritmica

Classe trafilam. %dik, <002 <005

Press. nominale PN 25

Pressione diff. max 20 16

Mezzo °C Acqua e miscele glicolate fino al 30%

Temp. mezzo °C 2..150

Connessioni Filettatura esterna Filettatura esterna e flange
Codice 003H6746 003H6747 003H6748 003H6749 003H6750 003H6751 003H6752 003H6753 003H6754 003H6755
Codice - - - - - - - 003H6756 003H6757 003H6758
PL 08
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-16%2C-DN-15%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-01---0-18%2C-Filettatura-esterna%2C-G-3-4-A%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6733
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-16%2C-DN-15%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-02---0-40%2C-Filettatura-esterna%2C-G-3-4-A%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6734
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-16%2C-DN-15%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-03---0-90%2C-Filettatura-esterna%2C-G-3-4-A%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6735
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-16%2C-DN-15%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-07---1-60%2C-Filettatura-esterna%2C-G-3-4-A%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6736
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-16%2C-DN-15%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-07---2-40%2C-Filettatura-esterna%2C-G-3-4-A%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6737
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-16%2C-DN-20%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-16---3-50%2C-Filettatura-esterna%2C-G-1-A%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6738
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-16%2C-DN-25%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-20---4-50%2C-Filettatura-esterna%2C-G-1-1-4-A%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6739
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-16%2C-DN-32%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-16---6-00%2C-Filettatura-esterna%2C-G-1-3-4-A%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6740
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-25%2C-DN-15%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-01---0-18%2C-Filettatura-esterna%2C-G-3-4-A%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6746
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-25%2C-DN-15%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-02---0-40%2C-Filettatura-esterna%2C-G-3-4-A%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6747
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-25%2C-DN-15%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-03---0-90%2C-Filettatura-esterna%2C-G-3-4-A%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6748
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-25%2C-DN-15%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-07---1-60%2C-Filettatura-esterna%2C-G-3-4-A%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6749
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-25%2C-DN-15%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-07---2-40%2C-Filettatura-esterna%2C-G-3-4-A%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6750
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-25%2C-DN-20%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-16---3-50%2C-Filettatura-esterna%2C-G-1-A%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6751
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-25%2C-DN-25%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-20---4-50%2C-Filettatura-esterna%2C-G-1-1-4-A%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6752
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-25%2C-DN-32%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-40---10-00%2C-Filettatura-esterna%2C-G-1-3-4-A%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6753
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-25%2C-DN-40%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-80---10-50%2C-Filettatura-esterna%2C-G-2-A%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6754
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-25%2C-DN-50%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-80---12-00%2C-Filettatura-esterna%2C-G-2-1-2-A%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6755
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-25%2C-DN-32%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-40---10-00%2C-flangia%2C-DN-32%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6756
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-25%2C-DN-40%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-80---12-00%2C-flangia%2C-DN-40%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6757
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AVQM%2C-PN-25%2C-DN-50%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-80---14-00%2C-flangia%2C-DN-50%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003H6758
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Accessori
Descrizione DN Connessione Codice PL
15 003H6902 08
20 003H6903 08
25 Filettatura esterna 003H6904 08
Codoli filettatura esterna conica acc.
32 aEN 10226-1 003H6905 08
40 065B2004 08
50 065B2005 08
Combinazioni

DN Segnale ingresso Safety Function

Principali attuatori Tipo Valvola Alimentaz. : Output
‘ On/ Off ‘ 3punti ‘ 0-10V ‘

AMV 10 Ingranaggi 15-25 solo DN15 per PN16 24/230V - ° - ° - -
AME 10 Ingranaggi 15-25 solo DN15 per PN16 24V = = ° ° = =
AMV 20* Ingranaggi 15-50 - 24/230V - ° - . - -
AME 20 Ingranaggi 15-50 = 24V = = ° ° = =
AMV 30* Ingranaggi 15-50 - 24/230V - ° - . - -
AME 30 Ingranaggi 15-50 = 24V = = . ° = =
AMV 13 SU/SD Ingranaggi 15-25 solo DN15 per PN16 24/230V - ° - ° . °
AME 13 SU/SD Ingranaggi 15-25 solo DN15 per PN16 24V = = ° ° . .
AMV 23 SU/SD* Ingranaggi 15-50 - 24/230V - ° - ° . °
AME 23 SU/SD Ingranaggi 15-50 = 24V = = ° ° . °
AMV 33 SU/SD Ingranaggi 15-50 - 24/230V - ° - ° . °
AME 33 SU/SD Ingranaggi 15-50 = 24V = = . ° ° °

*AMV20/23/30 disponibile in versione SL (Stroke Limitation)

e bilanciamento

Regolazione
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-filettati%2C-G-3-4%3B-R-1-2%2C-Filettatura-esterna/p/003H6902
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-filettati%2C-G-1%3B-R-3-4%2C-Filettatura-esterna/p/003H6903
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-filettati%2C-G-1-1-4%3B-R-1%2C-Filettatura-esterna/p/003H6904
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-filettati%2C-G-1-3-4%3B-Rp-1-1-4%2C-Filettatura-esterna/p/003H6905
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-filettati%2C-R-1-1-2%2C-Filettatura-esterna/p/065B2004
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-filettati%2C-R-2%2C-Filettatura-esterna/p/065B2005
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Valvole PICV

Valvole PICV per reti di distribuzione primarie,
reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento
AF-QM PN 16-25-40

Descrizione

AFQM(6) & costituita da un controllore
autoazionato con integrata una valvola di
regolazione con 100% di autorita.

Le valvole AFQM (6) sono valvole Pressure
Independent e di conseguenza la curva
caratteristica della valvola di regolazione
¢ indipendente dalla pressione.

Le AFQM (6) sono accoppiabili a diversi
modelli di attuatori AMV(E).

6 - Regolazione e bilanciamento

Applicazioni

Le valvole AFQM(6), disponibili nelle
versioni PN16, PN25 e PN40, sono
particolarmente indicate su circuiti e
impianti dove sono presenti condizioni di
pressione elevate.

Tipicamente sono utilizzate

su reti di distribuzione primaria,
teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Caratteristiche tecniche

- DN 40-250

+ kVS 20-400 m*/h

- Range di portata 2.2 - 420 m*/h
- PN 16,25

- *PN 40 su richiesta

- Connessioni flangiate

Voce di capitolato

- AFQM Valvola di bilanciamento e
regolazione indipendente dalla
pressione costituita da valvola di
regolazione lineare (modificabile in
equipercentuale tramite attuatore) e
regolatore di pressione differenziale a
membrana integrato.

- Disponibile nelle taglie DN 40-250 in
versione PN16, PN25 e PN40.

- Utilizzabile come limitatore della
portata automatico o accoppiabile ad
attuatori elettromeccanici a ingranaggi
per il controllo della portata.

- Lavalvola é dotata di meccanismo
per la preregolazione della portata dal
100% allo 0% della portata nominale.

- Modulazione fino allo 0% della portata
in ogni condizione.
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Esempi applicativi

Montaggio sul ritorno
Sistema di riscaldamento diretto Sistema di riscaldamento indiretto

ECL

ESM_
ESM_ ESM_

= i = n

PV ESM_
[ Fv
> iV > X8 —5
AMV(E) NININININT RA
@ AMV(E) @ YAYAARY
RA
ESM_ INININIAAA -] JAVAVAVAYAY
_\\ -l
—” ESM_
AFQM AFQM
Montaggio sulla mandata
Sistema di riscaldamento diretto Sistema di riscaldamento indiretto
ECL
ESM_
g ESM_%
m% AMV(E)
S
-
85
N
sce
RA o .
@ AAAAY \YAYAYAYAYZ EE
NNNNN 1 NNANA 1
<
al

ESM_
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Valvole PICV

Valvole PICV per reti di distribuzione primarie,
reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento
AF-QM PN 16-25-40

Dimensioni
AMV(E) 55, 56/AFQM 6 AMV(E) 65X/AFQM 6
— —
I v
[[1eeod)]|
| F——
T <
3263 — @263
L ‘ H ‘ H, Peso L ‘ H ‘ H, Peso
Taglia Taglia
mm (kg) mm (kg)
DN 40 200 390 645 17,0 DN 40 200 390 590 17,0
DN 50 230 390 645 220 DN 50 230 390 590 22,0
AMV(E) 55, 56/AFQM AMV(E) 65X/AFQM AMV(E) 85, 86/AFQM
DN 65-125, PN 16/25 DN 65-125, PN 16/253) j DN 150-250, PN 16

Peso (kg)

DN 65 290 425 604 640 - 52,0 58,5
DN 80 310 425 624 650 = 61,0 60,5
DN 100 350 530 634 665 - 93,6 96
DN 125 400 530 664 690 = 117,2 139
DN 150 480 576 - - 455 142,0
DN 200 600 652 = = 483 2190
DN 250 730 656 - - 533 342

6 - Regolazione e bilanciamento
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Dati tecnici AFQM6 - Versiono standard

ks value m3/h 20 32

Range portata Ap '=0.2bar da/a m3/h 2.2/1 3.2/16

Autorita valvola di regolazione % 1

Caratteristica di regolazione Lineare 2)

Classe di trafilamento % of k¢ <001

Pressione nominale PN 16, 25

Max. pressione differenziale PN 16 16

Max. pressione differenziale PN 25 20

Mezzo Acqua e miscele glicolate fino al 30%

Temeperatura mezzo °C 2..150

Connessioni Flange
Lstno-versonepis

Codice 003G1082 003G1083

Listino-Versione PN25 - APb=0.2 ber _ [—

Codice 003G1084 003G1085 sulla valvola di regolazione
2) Convertibile a logaritmica
PL 08 tramite attuatore AME 65x

Dati tecnici AFQM - Versione Pressure Relieved

o s T e e w0

k, value mi/h 50 80 125 160 280 320 400
Range portata Ap,"=0.2bar da/a m*h 56 8.0 126 16 30 38 56
Ap,"=0.5bar da/a m‘h 5.6/40 8.0/58 12.6/76 16/91 30/220 38/285 56/420
Autorita valvola di regolazione % 1
Caratteristica di regolazione Lineare 2)
Classe di trafilamento % of k¢ <001
Pressione nominale PN 16,25 16
Max. pressione differenziale PN 16 16 15 12 10 N g
Max. pressione differenziale PN 25 20 15 - § §
Mezzo Acqua e miscele glicolate fino al 30% é‘é
Temeperatura mezzo °C 2..150 2..140 g
Connessioni Flange
Codice 003G6056 003G6057 003G6058 003G6059 003G6060 003G6061 003G6062
Codice 003G6063 003G6064 003G6065 003G6066 003G6067 003G6068 003G6069
[Lstno-versone pras-apbo2bar
Codice 003G1088 003G1089 003G1090 003G1091 - - -
PL 08
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM-6%2C-PN-16%2C-DN-40%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-20---11-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G1082
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM-6%2C-PN-16%2C-DN-50%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-20---16-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G1083
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM-6%2C-PN-25%2C-DN-40%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-20---11-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G1084
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM-6%2C-PN-25%2C-DN-50%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-20---16-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G1085
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM%2C-PN-16%2C-DN-65%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-5-60---28-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G6056
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM%2C-PN-16%2C-DN-80%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-8-00---40-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G6057
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM%2C-PN-16%2C-DN-100%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-12-60---63-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G6058
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM%2C-PN-16%2C-DN-125%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-16-00---80-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G6059
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM%2C-PN-16%2C-DN-150%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-30-00---145-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G6060
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM%2C-PN-16%2C-DN-200%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-38-00---190-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G6061
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM%2C-PN-16%2C-DN-250%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-56-00---280-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G6062
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM%2C-PN-16%2C-DN-65%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-5-60---40-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G6063
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM%2C-PN-16%2C-DN-80%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-8-00---58-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G6064
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM%2C-PN-16%2C-DN-100%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-12-60---76-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G6065
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM%2C-PN-16%2C-DN-125%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-12-00---91-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G6066
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM%2C-PN-16%2C-DN-150%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-30-00---220-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G6067
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM%2C-PN-16%2C-DN-200%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-38-00---285-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G6068
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM%2C-PN-16%2C-DN-250%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-56-00---420-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G6069
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM%2C-PN-25%2C-DN-65%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-5-60---28-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G1088
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM%2C-PN-25%2C-DN-80%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-8-00---40-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G1089
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM%2C-PN-25%2C-DN-100%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-12-60---63-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G1090
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-di-pressione-e-di-portata/Valvole-di-regolazione-indipendenti-dalla-pressione/AFQM%2C-PN-25%2C-DN-125%2C-Portata-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-16-00---80-00%2C-flangia%2C-Versione-montaggio%3A-libero/p/003G1091
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Valvole PICV

Valvole PICV per reti di distribuzione primarie,
reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento
AF-QM PN 16-25-40

Combinazioni

DN Segnale ingresso Safety Function

Principali attuatori Valvol Alimentaz. Output

avoia On/ Off ‘ 3punti ‘ 0-10V Up Down
AME 655 Ingranaggi 65-125 - 24/230V - ° . .
AMV 55/56 Ingranaggi 65-125 = 24/230V = ° = .
AME 55/56 Ingranaggi 65-125 - 24V - - . .
AME 658 SU/SD Ingranaggi 65-125 = 24/230V = ° . . ° °

) solo PN16

AME 659 SU Ingranaggi 65-125 DIN acc EN 14597 24/230V - ° ° ° °
AMV 85/86 Ingranaggi 150-250 = 24/230V = °
AME 86 Ingranaggi 150-250 - 24V - ° . . ° °

6 - Regolazione e bilanciamento
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole di regolazione

motorizzate
MCV

Le valvole motorizzate Danfoss

Le valvole di regolazione Danfoss sono
valvole motorizzate che hanno lo scopo
di regolare la potenza termica erogata
tramite la modulazione della portata.

Infatti, considerando la formula seguente
(1 Q=m*c*AT

dove Q ¢ la potenza erogata, m la portata
massica, ¢ il calore specifico e AT la
differenza di temperatura sul terminale, si
puo notare come la variazione di portata
genera una variazione di potenza termica
erogata.

La formula (1) descrive una relazione
lineare tra portata e potenza emessa,
tipica per esempio degli scambiatori
acqua-acqua.

6 - Regolazione e bilanciamento




Definizione

L'autorita della valvola & una misura che
descrive con quanta efficacia la valvola
di controllo (CV) riesce ad imporre la
sua caratteristica sul circuito che sta
controllando. Quanto maggiore ¢ la
resistenza nella valvola, e quindi il calo
di pressione nella valvola, tanto meglio
la valvola di controllo sara in grado di
controllare I'emissione di energia del
circuito.

Lautorita (a_) € generalmente espressa
come la relazione tra la pressione
differenziale a valvola di controllo

al 100% della portata completa (il valore
minimo AP__ e la pressione differenziale
nella valvola di controllo quando

e completamente chiusa (AP ).

Quando la valvola e chiusa, i cali di
pressione in altre parti dellimpianto
(ad esempio tubi, chiller e caldaie) si
annullano e la pressione differenziale
totale disponibile viene applicata alle
valvole di controllo. Questo ¢ il valore
massimo (AP ).
Formula:a,,=A4P_ /AP,

X

X

| cali di pressione nellimpianto sono
illustrati nella fig. 1.

APvmax

fig. 1

ENGINEERING
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Valvoladi  Valvola di Unita Valvola di
bilanciamento controllo terminale intercettazione
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Danfi
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole di regolazione

motorizzate
MCV

Caratteristiche della valvola

Ciascuna valvola di controllo ha una
propria caratteristica, definita dalla
relazione tra l'alzata (corsa) della valvola e
la portata d'acqua corrispondente.
Questa caratteristica viene definita con
una pressione differenziale costante nella
valvola, quindi con un‘autorita del 100%
(vedi formula).

Durante I'applicazione pratica in
un’installazione, la pressione differenziale
tuttavia non & costante, il che significa
che la caratteristica effettiva della valvola
di controllo cambia.

Quanto pil bassa & l'autorita della
valvola, tanto piu la caratteristica della
valvola viene distorta.

Durante il processo di progettazione
dobbiamo assicurare che l'autorita della
valvola sia quanto piu alta possibile

per minimizzare la deformazione della
caratteristica.

Le caratteristiche piu comuni sono
presentate in baso nei grafici:

1. Equipercentuale/caratteristica
logaritmica della valvola di controllo
(fig. 2a)

2. Caratteristica lineare della valvola
di controllo (fig. 2.b)

La linea designata con 1.0 & la caratteristica
con un‘autorita di 1 e le altre linee
rappresentano autorita progressivamente
inferiori.

6 - Regolazione e bilanciamento

Controllo

| processi possono essere controllati

piu facilmente quando la relazione tra il
segnale e l'uscita e lineare. Idealmente,
un aumento nel segnale di controllo del
10% dovrebbe risultare in un aumento
dell'uscita del 10%.

Con processi di controllo climatico di
modulazione (0-10 Volt), un aumento

del segnale di controllo di 1 Volt (10%)
dovrebbe aumentare l'uscita dell'unita
terminale (cioe ventilconvettore, radiatore,
AHU) del 10%.

Scambiatori di calore acqua-aria, come
quelli presenti nelle FCU, radiatori e AHU,
non hanno una curva di emissione lineare
(portata-uscita), ma solitamente sono simili
allafig. 3a

Pertanto, per ottenere 'uscita lineare ideale,
& necessario avere una valvola di controllo
che compensi tale curva nell'uscita. Per
questo motivo la curva equipercentuale
della valvola (fig. 3b) & contrapposta alla
caratteristica dell'unita terminale. Mettendo
insieme la risultante di entrambe le curve,
si dovrebbe ottenere I'uscita lineare
desiderata, come nella fig. 3.3c

Tuttavia, come affermato prima, le
caratteristiche della valvola sono definite
con un‘autorita di 1, il che non & uno
scenario realistico in una situazione pratica.
Pertanto, assumiamo l'uso di una valvola
lineare non dimensionata correttamente
con un'autorita di0,1. Se la valvola viene
aperta del 20%, il flusso attraverso la valvola
& superiore al 50% (vedi Fig, 3.2b).

Combinate cio con la caratteristica
dell'unita terminale nella fig. 3a e potete
vedere che, con una portata del 50%,
I'uscita dell'unita terminale & gia pari
all'80%. Quindi un‘alzata (apertura) della
valvola del 20% equivale ad un'uscita
dell'80%!

Effettivamente cio significa che al posto

di una regolazione della temperatura
ambiente modulata, stabile e confortevole,
otterremo una regolazione molto variabile
che funzionera come On/Off e produrra
temperature ambiente non gradevoli e
fluttuanti (Fig. 4b)

portata [%]

portata [%]

100%

50%

0%

100%

50%

0%
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W,Q\ 10
o:k\\% //
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e /)
/
S ez
=
0% 50% 100%

corsa (alzata) [%]

fig. 2a
A
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/
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0
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/ 01
0% 50% 100% .
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fig. 2b
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Conclusione

Poiché ogni impianto di raffreddamento
e diriscaldamento contiene unita
terminali come ventilconvettori o
radiatori che sono controllati da

valvole di controllo, dobbiamo sempre
considerare la combinazione unita
terminale-valvola di controllo. Lobiettivo
e rendere il piu lineare possibile I'uscita
di entrambi i componenti perché in tal
caso I'emissione diventa proporzionale
rispetto al segnale del regolatore.

Cio rende la stabilita del circuito di
regolazione pressoché indipendente dal
carico.

Quanto maggiore & l'autorita della
valvola, tanto pil la portata é controllata

in base alla caratteristiche di regolazione.

Uno dei requisiti che viene spesso usato
per la scelta delle valvole di controllo e
quello di dimensionarle con un‘autorita
di 0,5 o superiore. Cio significa che

la perdita di pressione nella valvola
completamente aperta deve essere
almeno uguale alla perdita di pressione
nell’'unita terminale, nei tubo e negli
accessori del circuito. Si otterra cosi una
qualita ragionevole del controllo.

La nuova generazione di valvole di
controllo (PICV) assicura il 100% di
autorita, indipendentemente del
carico o del progetto dell'impianto.
Questo assicura un perfetto controllo
della temperatura e bassi costi di
funzionamento. Grazie alla piena
autorita automatica, sono facilmente
dimensionabili, senza calcoli complessi
del kv e dell'autorita e pertanto sono
economicamente vantaggiose rispetto
alle valvole di controllo tradizionali.

6 - Regolazione e bilanciamento
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole di regolazione
motorizzate (MCV)
Tabelle di selezione

Standard application

AMV(E) 435 AMV(E) 55
e !
L 4

o
o
o

082H0761
08240163
VB 2 25 1550 2150
DN15-50
DN15-50
VE | 23 | 16 | 15300 | 210 DN15-50

-130/200

16,

VFG | 23 25,40

65-250 | 2-200

2(-10)
-150

VEM 16 65-250

6 - Regolazione e bilanciamento

AME

AMV

LIN/LOG

IP54

0

082H3020
082H3022

DN65-100

DN100-150

AMV(E) 56

AME

AMV

2000

IP54

0

082H3023
082H3025

DN65-100

DN100-150

AME

AMV

2/6

082G3442
08263443

DN65-100

DN100-150

DN65-250

DN65-250

1P54

AMV(E) 685

v ¥ T

AME

AMV

2000

LIN

2,7/6

08263500
08263501

DN200-300

AMV(E) 85

%r.

-

AME

AMV

08261450
08261452

DN65-100

DN125-150

DN150-250

AMV(E) 86

AME

AMV

P54

082G1460
082G1462

DN65-100

DN125-150

DN150-250

AMV(E) 655

AMV(E) 855

L)

P

AME

AMV

15000

LIN

08263510
082G3511

DN65-100

DN200-300
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1P54, feedback 1P 54, speed Ritorno amolla

AMV 130/140 AMV(E) 10 AMV(E) 20 AMV(E) 30 AMV(E) 35 AMV 13 SU/SD AMV 23 SU/SD AMV 33 SU/SD AMV/E438SU  AMV/E25SU/SD  AME 6585U/SD
- - - - g
. . . - -\--.( [ 1
’ ‘e ‘S ‘S N ) l ) ' v
w e v 'y W )0y YT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AME AME AME AME AME AME AME AME AME 0
0 AMV AMV AMV AMV AMV AMV AMV AMV AMV 0
0 0 0 0 0 0
NC/NO NUNO NC/NO NUNO NC/NO NUNO
200 300 450 450 450 300 450 450 450 450 2000
LIN LIN/LOG LIN LIN/LOG
1P42 1P54 1P54 1P54 1P55
24/12 14 15 3 3 14 15 3 15 15 2/6
0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0
082H8036 08263001 082G3007 08263011 08263021 08263003 08263009 08263013 082H0121 082H3036 08263448
082H8045 082G3005 08263015 08263017 08263022 082G3006 08263016 08263018 082H0123 082H3041 08263451
DN15-20
DN15 DN15-25 DN15-25 DN15 DN15-25 DN15-25 F-]
z g
DN15-25 DN15-50 DN15-50 DN15-25 DN15-50 DN15-50 %€
DN15-20 DN15-50 DN15-50 DN15-20 DN15-50 DN15-50 g
DN15-50
Con adattatore DN15-50 DN15-50
06520311
DN15-50
Con adattatore DN15-50 DN15-50
06520311
DN15-50 DN15-50 DN65-100
DN15-80
Con adattatore DN15-50 DN15-50 DN100-150
06520311
DN65-250

6 - Regolazione e bilanciamento | 245



246

motorizzate (MCV)
Tabelle di selezione

Meccanici a ingranaggi - On/0ff

AMZ 112 - attuatore AMZ 113 - attuatore AMB 162 AMB 182

Alimentazione 24V . . . °

Alimentazione 230V ° . ° .

Controllo modulante (0-10V,4-20mA) = = ° °

Controllo 3-punti (floating) - - ° .

Controllo 2-punti (ON/OFF) . ° - -

Ritorno a molla - - - -

Funz. Sicurez. (Norm.Open/Norm.Close) = - o -

Caratt. att. (Lineare/Equipercentuale) - - LIN/LOG LIN/LOG
Protezione IP 1P42 1P42 1P42 1P42
Velocita (s/mm) 30/60 30/60 15...480 15...480
Feedback (x-signal) . . . .
Opzioni aggiuntive Interruttore Aux Interruttore Aux Interruttore Aux Interruttore Aux
dP (bar)
AMZ
112 6 - - -
Valvole
113 15-32 | -20-130 = 6 = =
Valvole
15-50 | 2-110 - - 2 (deviazione) / 1 (miscelatrici) 2 (deviazione) / 1 (miscelatrici)
15-50 2-110 ] o 1 1
20-150 | 2-110 - - 0,5 0,5

6 - Regolazione e bilanciamento
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvola di regolazione
motorizzataa 2, 3 0 4 vie

VZL 2-3-4

Descrizione

Le valvole VZL sono valvole a globo a 2, 3
0 4 vie che garantiscono, in abbinamento
agli attuatori Danfoss, un controllo

di ottima qualita e affidabilita in ogni

tipo di applicazione. Possono essere
utilizzate sia con attuatori meccanici che
elettrotermici.

VZL2

6 - Regolazione e bilanciamento

Caratteristiche tecniche

- Otturatore in acciaio Inox

- Caratteristica lineare

- Bypass lineare nelle valvole a 3 0 4 vie
- PN16

- Kvs ridotto sulla porta B (solo 3 e 4 vie)
- Disponibili DN15 e DN20

- Kvsda0,225a3,5m%h

- Attacchi filettati

+ Mezzo di utilizzo: acqua o acqua

glicolata fino al 50%

- Temperatura di utilizzo: 2-120 °C
- Design che previene il bloccaggio

in posizione di chiusura

Applicazioni

Le valvole VZL possono essere utilizzate
per il controllo di fan coil, piccoli
riscaldatori e raffrescatori in sistemi per il
controllo della temperatura.

Voce di capitolato

- Valvole a globo a 2, 3, 4 vie
utilizzabili con attuatori meccanici ed
elettrotermici Danfoss

- DN 15-20

« Kvs 0,25-3,5 mA3/h

- PN16

- Caratteristica lineare, bypass lineare
sulle valvole a 3 e 4 vie

- Tenuta piatta o conica

- Le valvole sono fornite con copertura
di plastica per le operazioni manuali

VZL 4



Esempio Dimensionamento

Dati:
« Portata: 0,3 m*/h

- Caduta di pressione del sistema:
20 kPa

Nel grafico sottostante identificare
la linea orizzontale rappresentante la
portata data (linea A-A).

L'autorita della valvola & data
dall'equazione seguente:

a=(4p)/(Ap +Ap,)
dove

Ap, = caduta di pressione sulla valvola

completamente aperta
Ap,= caduta di pressione sul resto

del circuito

Una valvola ideale ha caduta di pressione
uguale alla caduta di pressione del
sistema (cioé a=0,5)

In questo esempio a=0,5 significa

che la valvola dovra avere una caduta

di pressione di 20 kPa alla portata
specificata (punto B). Lintersezione tra la
linea verticale tracciata da B e la linea A-A
non coincide con alcuna valvola.

A questo punto é possibile scegliere una
valvola leggermente sovra-dimensionata
o sottodimensionata.

Nel caso di valvola con K _=0,63 la valvola
perderebbe 25 kPa (punto C).

In questo caso I'autorita sarebbe pari a
a=25/(25+20) = 0,56

Se venisse scelta la valvola con K =T la
valvola perderebbe 9 kPa (punto D). In
questo caso l'autorita sarebbe pari a 0,31.

Soluzione:

- Perdita di carico ideale della valvola
(@=0,5): 20 kPa.

- Selezionare valvola pil piccola
disponibile.
+ Kvs 0,63, DN15.

- Perdita di carico nella valvola: 25 kPa.
Autorita 0,56

Nelle applicazioni considerate si seleziona
la valvola piu piccola perché garantisce
un‘autorita maggiore e dunque un
controllo migliore, a discapito della
perdita di carico totale che inficia sulle
pompe ecc.
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Diagramma temperatura pressione

P max(bar)
20 | |
—1 PN 16
15 ~
2 N 2
/ ~ &
v, g
i :
10
0 40 80 120 160 200

t(°C)

Pressione operativa massima consentita
in funzione della temperatura media
(EN 1092-3)
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvola di regolazione
motorizzataa 2, 3 0 4 vie
VZL 2-3-4 - Dati tecnici

kVS (A-AB) m3/h 0.25 04 0.63 1 1.6 2.5 35
kVS (B-AB) m/h 0.25 04 0.63 1 1.6 25
Ap max. bar 25 2 1
Caratteristica di controllo Lineare

Rangeability min. 30:1

A - AB <0,05% del Kvs
Trafilamento
B- AB <1% del Kvs

Mezzo Acqua di circolazione / Acqua glicolata fino a 50%
Temperatura del mezzo °C 2..120
Pressione nominale PN 16
Corsa mm 28
Connessioni Filettate esternamente (connessione piatta)
e |
Corpo Ottone CuZn40Pb2
Stelo e cono Ottone CuZn39Pb3
Guarnizione Premistoppa EPDM
PL 08
I
Codice 06522070 06522071 06522072 06522073 06522074 06522075 06522076
I
Codice 06522080 06522081 06522082 06522083 06522084 06522085 06522086
T
Codice 06522090 06522091 06522092 065Z2093 06522094 06522095 06522096

6 - Regolazione e bilanciamento


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-2%2C-0-25-m%C2%B3-h%2C-G-1-2/p/065Z2070
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-2%2C-0-40-m%C2%B3-h%2C-G-1-2/p/065Z2071
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-2%2C-0-63-m%C2%B3-h%2C-G-1-2/p/065Z2072
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-2%2C-1-00-m%C2%B3-h%2C-G-1-2/p/065Z2073
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-2%2C-1-60-m%C2%B3-h%2C-G-1-2/p/065Z2074
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-2%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-G-3-4/p/065Z2075
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-2%2C-3-50-m%C2%B3-h%2C-G-3-4/p/065Z2076
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-3%2C-0-25-m%C2%B3-h%2C-G-1-2/p/065Z2080
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-3%2C-0-40-m%C2%B3-h%2C-G-1-2/p/065Z2081
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-3%2C-0-63-m%C2%B3-h%2C-G-1-2/p/065Z2082
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-3%2C-1-00-m%C2%B3-h%2C-G-3-4/p/065Z2083
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-3%2C-1-60-m%C2%B3-h%2C-G-1-2/p/065Z2084
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-3%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-G-3-4/p/065Z2085
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-3%2C-3-50-m%C2%B3-h%2C-G-3-4/p/065Z2086
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-4%2C-0-25-m%C2%B3-h%2C-G-1-2/p/065Z2090
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-4%2C-0-40-m%C2%B3-h%2C-G-1-2/p/065Z2091
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-4%2C-0-63-m%C2%B3-h%2C-G-1-2/p/065Z2092
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-4%2C-1-00-m%C2%B3-h%2C-G-1-2/p/065Z2093
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-4%2C-1-60-m%C2%B3-h%2C-G-1-2/p/065Z2094
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-4%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-G-3-4/p/065Z2095
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-terminali-%26-di-zona/VZL-4%2C-3-50-m%C2%B3-h%2C-G-3-4/p/065Z2096

Dati dimensionali

@5

Tappo per estensione

dello stelo

92

AMV(E) 130/140 +VZL 3
+ tappo estensione stelo

92

AMV(E) 130/140 +VZL 4
+ tappo estensione stelo

VLZ2DN 15

VLZ2DN 20
VLZ3DN 15
VLZ3DN 20
VLZ4DN 15

VLZ4DN 20

Accessori

Descrizione

G”n"

G

G

G %"

G

G %"

65

77

65

77

65

77

1 -

17 =
111 -
117 =
1 40
117 50

295 47,5 0,27
34,0 47,5 047
350 47,5 0,28
350 47,5 0,40
51,0 47,5 039
65,0 47,5 0,59

Codoli filetto esterno - 2 dadi, 2 codoli e 2 guarnizioni (Ms 58)

Premistoppa

Ditr:'::s. DN Codice
R3/8" 15 065Z7015
R1" 20 003H6902
065F0006
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-filettati%2C-R-3-8%2C-Filettatura-esterna/p/065Z7015
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-filettati%2C-G-3-4%3B-R-1-2%2C-Filettatura-esterna/p/003H6902
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Premistoppa-valvola-RAV%2CVMT-A-V%2CKOVM%2CAVD%28S%29A-I-p/p/065F0006
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvola di regolazione
Motorizzata a 2 vie con caratteristica SPLIT

VS2

Descrizione

Le valvole VS2 sono valvole a globo a 2
vie che garantiscono, in abbinamento
agli attuatori Danfoss, un controllo

di ottima qualita e affidabilita nelle
applicazioni piu esigenti. Vengono
utilizzate in accoppiamento con attuatori
elettromeccanici, anche con ritorno a
molla.

6 - Regolazione e bilanciamento

Caratteristiche tecniche

- Otturatore in acciaio Inox

- Caratteristica di tipo SPLIT, per ogni
tipo di applicazione

- Alte pressioni di chiusura con attuatori
di piccole dimensioni e forze
PN16
Disponibili con molti valori di Kvs

« Connessione di tipo push per un
semplice assemblamento con gli
attuatori
Rangeability: 50:1
Disponibili da DN15 a DN25
Kvs da025a4 m*h

- Attacchi filettati esternamente

« Mezzo di utilizzo: acqua o acqua
glicolata fino al 30%

- Temperatura di utilizzo: 2-130 °C

- Alta vita utile grazie alle limitate
oscillazioni di temperatura

Applicazioni

Le valvole VS2 possono essere utilizzate
per le applicazioni nei sistemi HVAC e di
distribuzione primaria con caratteristiche
complesse, quali possono essere
pressioni di chiusura e pressioni nominali
elevate.

Voce di capitolato

- Valvola di controllo a due vie, utilizzabili

con attuatori elettromeccanici Danfoss.

- Garantisce alte pressioni di chiusura

con attuatori di piccole dimensioni e
forze

- Dotate di caratteristica SPLIT, che

garantisce un ottimo controllo

alle basse portate e minimizza le
oscillazioni di temperatura, risultando
in una vita utile maggiore.

- PN16

- DN15-25

+ Kvs0,25-4 mA3/h

- Connessioni filettate esternamente
- Temperatura di utilizzo: 2-120°C




Caratteristiche della valvola

Le valvole VB2 e VM2 hanno una
caratteristica di tipo SPLIT ovvero una
caratteristica lineare che cambia la
propria pendenza quando la corsa dello
stelo & piccola.

Cid permette un ottimo controllo

anche alle piccole portate e risulta in

una diminuzione delle oscillazioni di
temperatura e quindi a un aumento della
vita utile della valvola.

10 Y
4
08 //
//
/|
L 06
3 /
o
N
04
02 /,/
e
0
0 0102 03 04 05 06 07 08 09 1.0

rbvnloa 0L

Diagramma temperatura pressione

Pmax(bar) PN 16
20
™N
15 N
\\

%4 working area
10

0 40 80 130 160 200

t(°Q)

Esempio Dimensionamento

Dati:
« Portata: 0,3 m*/h

- Caduta di pressione del sistema:
20 kPa

Nel grafico sottostante identificare
la linea orizzontale rappresentante la
portata data (linea A-A).

L'autorita della valvola é data
dall'equazione seguente:

a=(4p)/(Ap +Ap,)

dove

Ap, = caduta di pressione sulla valvola
completamente aperta

Ap,= caduta di pressione sul resto
del circuito

Una valvola ideale ha caduta di pressione
uguale alla caduta di pressione del
sistema (cioé a=0,5)

In questo esempio a=0,5 significa

che la valvola dovra avere una caduta

di pressione di 20 kPa alla portata
specificata (punto B). Lintersezione tra la
linea verticale tracciata da B e la linea A-A
non coincide con alcuna valvola.

A questo punto e possibile scegliere una
valvola leggermente sovra-dimensionata
o sottodimensionata.

Nel caso di valvola con K =1 la valvola
perderebbe 36 kPa (punto C).

In questo caso l'autorita sarebbe pari a
a=36/(36+20) = 0,64

Se venisse scelta la valvola con K =1,6
la valvola perderebbe 14 kPa (punto D).

In questo caso l'autorita sarebbe pari a 0,41.

ENGINEERING
TOMORROW

Soluzione:

- Perdita di carico ideale della valvola
(a=0,5): 20 kPa.

- Selezionare valvola pil piccola
disponibile.

« Kvs 1, DN15.

- Perdita di carico nella valvola: 36 kPa.
Autorita 0,64

Nelle applicazioni considerate si seleziona
la valvola piu piccola perché garantisce
un‘autorita maggiore e dunque un
controllo migliore, a discapito della
perdita di carico totale che inficia sulle
pompe ecc.
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvola di regolazione
Motorizzata a 2 vie con caratteristica SPLIT
VS2 - Dati tecnici

Valore kVS

Corsa

Rangeability

Caratteristica di controllo

Fattore di cavitazione z

Trafilamento

Pressione nominale

Max. Pressione di chiusura

Mezzo

pH del mezzo

Temperatura del mezzo

Connessioni

mi/h 0.25 04 0.63 1 1.6 25 4
mm 4 5
> 50:1
Lineare Split
>05

Max. 0,05% del Kvs

PN 16

bar 10

Acqua di circolazione / Acqua glicolata fino a 50%

Min. 7 Max. 10

oc 2..130

Filettatura esterna

Corpo valvola

Stelo e molla

PL

Ottone dezincato

Acciao Inox

08

Codice

065F2111 065F2112 065F2113 065F2114 065F2115 065F2120 065F2125

254 6 - Regolazione e bilanciamento


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VS-2%2C-0-25-m%C2%B3-h%2C-G-3-4-A/p/065F2111
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VS-2%2C-0-40-m%C2%B3-h%2C-G-3-4-A/p/065F2112
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VS-2%2C-0-63-m%C2%B3-h%2C-G-3-4-A/p/065F2113
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VS-2%2C-1-00-m%C2%B3-h%2C-G-3-4-A/p/065F2114
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VS-2%2C-1-60-m%C2%B3-h%2C-G-3-4-A/p/065F2115
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VS-2%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-G-1-A/p/065F2120
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VS-2%2C-4-00-m%C2%B3-h%2C-G-1-1-4-A/p/065F2125

Dati dimensionali

M30x1.5 —
SW F%ﬂ i
" T T
" . | ' '
1T 0
L N2 =i

L1 AMV(E) 10 +
VS 2 DN 15%- 25

Tipo

VS2DN15 139 131 65 54 142 145

VS2 DN20 154 142 70 58 149 152

VS2 DN25 159 159 75 58 155 158

Accessori

Descrizione ‘ DN ‘ Codice
15 003H6908

Codoli filetto esterno (coppia) 20 003H6909
25 003H6910
15 003H6902

Codoli a saldare (coppia) 20 003H6903
25 003H6904

ENGINEERING
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Danfi

AMV(E) 20/30, 23/33 +
VS 2 DN 15*-25

Peso

(150 228/1) (kg)
G %A 32 0,25
G1A 41 0,35

46 057
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-a-saldare%2C-G-3-4/p/003H6908
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-a-saldare%2C-G-1/p/003H6909
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-a-saldare%2C-G-1-1-4/p/003H6910
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-filettati%2C-G-3-4%3B-R-1-2%2C-Filettatura-esterna/p/003H6902
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-filettati%2C-G-1%3B-R-3-4%2C-Filettatura-esterna/p/003H6903
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-filettati%2C-G-1-1-4%3B-R-1%2C-Filettatura-esterna/p/003H6904
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvola di regolazione
Motorizzata a 2 vie con caratteristica SPLIT

VM2 - VB2

Descrizione

Le valvole VB2 e VM2 sono valvole

a globo a 2 vie che garantiscono, in
abbinamento agli attuatori Danfoss, un
controllo di ottima qualita e affidabilita
nelle applicazioni piu esigenti. Vengono
utilizzate in accoppiamento con attuatori
elettromeccanici, anche con ritorno a
molla.

6 - Regolazione e bilanciamento

Applicazioni

Le valvole VM e VB possono essere
utilizzate per le applicazioni nei sistemi
HVAC e di distribuzione primaria con
caratteristiche esigenze, quali possono
essere pressioni di chiusura e pressioni
nominali elevate.

Caratteristiche tecniche

- Otturatore in acciaio Inox
- Caratteristica di tipo SPLIT, per ogni

tipo di applicazione

- Alte pressioni di chiusura con attuatori

di piccole dimensioni e forze

- PN25
- Disponibili con molti valori di Kvs
- Connessione di tipo push per un

semplice assemblamento con gli
attuatori

- Rangeability: 50:1

- Disponibilida DN15 e DN50

- Kvsda0,25a40m’/h

- Attacchi filettati esternamente(VM2) o

flangiati (VB2)

+ Mezzo di utilizzo: acqua o0 acqua

glicolata fino al 30%

- Temperatura di utilizzo: 2-150 °C
- Alta vita utile grazie alle limitate

oscillazioni di temperatura




Voce di capitolato

VM2

- Valvola di controllo a due vie, utilizzabili
con attuatori elettromeccanici Danfoss.

+ Garantisce alte pressioni di chiusura
con attuatori di piccole dimensioni e
forze

+ Dotate di caratteristica SPLIT, che
garantisce un ottimo controllo

Caratteristiche della valvola

Le valvole VB2 e VM2 hanno una
caratteristica di tipo SPLIT ovvero una
caratteristica lineare che cambia la
propria pendenza quando la corsa dello
stelo & piccola.

Cid permette un ottimo controllo

anche alle piccole portate e risulta in

una diminuzione delle oscillazioni di
temperatura e quindi a un aumento della

flow %

0.8

0.6

0.4

0.2
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/

/I

=

vita utile della valvola.

alle basse portate e minimizza le

. . . g . 0 010203 04 05 06 07 08 09 1.0
oscillazioni di temperatura, risultando

stroke %
in una vita utile maggiore.
- PN25 Diagramma temperatura pressione
- DN15-50
P max(bar)
+ Kvs 0,25-40 mA3/h
- Connessioni flangiate PN25
+ Temperatura di utilizzo: 2-120°C 2 TN~
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) PN 25
20 / CuSn5ZnPb (Rg5) PN 25
VB2 v
15
- Valvola di controllo a due vie, utilizzabili
con attuatori elettromeccanici Danfoss. 10
4 o 0 40 80 120 heo 200 t(°C)
- Garantisce alte pressioni di chiusura 150
con attuatori di piccole dimensioni e
forze
- Dotate di caratteristica SPLIT, che . o
garantisce un ottimo controllo Pressione di chiusura
alle basse portate e minimizza le
oscillazioni di temperatura, risultando Tipo kzvsh AMV(:) 10/13 | AMV(E) 2;’/23' 30/33
in una vita utile maggiore. (i) batl {bal)
. PN25 025-4,0 16 16 wg
- DN15-50 40 25 25 55
(-
. - A S5
Kvs 0,25-40 mA3/h 63 i 5 g,é
- Connessioni filettate esternamente
63 16 25
« Temperatura di utilizzo: 2-120°C
80 16 25
10 - 25
16 - 16
25 - 16
k, AMV(E)10/13 | AMV(E)20/23,30/33
(m3/h) (bar) (bar)
025-6,3 16 16
14885,0 - 16

257
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvola di regolazione

Motorizzata a 2 vie con caratteristica SPLIT
VM2 -VB2

Esempio Dimensionamento

Una valvola ideale ha caduta di pressione
uguale alla caduta di pressione del
sistema (cioé a=0,5)

- Portata: 0,6 m*/h

- (Caduta di pressione del sistema:
In questo esempio a=0,5 significa
che la valvola dovra avere una caduta
di pressione di 20 kPa alla portata
specificata (punto B).

Nel grafico sottostante identificare
la linea orizzontale rappresentante la
portata data (linea A-A).

Perdita di carico ideale della valvola
(@=0,5): 20 kPa.

Selezionare valvola piu piccola

Perdita di carico nella valvola: 36 kPa.

Lintersezione tra la linea verticale
tracciata da B e la linea A-A non coincide
con alcuna valvola.

L‘autorita della valvola & data
dall'equazione seguente:

a=(4p)/(Bp,+4p,) A questo punto & possibile scegliere una

Nelle applicazioni considerate si seleziona

la valvola piu piccola perche garantisce

valvola leggermente sovra-dimensionata
o sottodimensionata.

un'autorita maggiore e dunque un
controllo migliore, a discapito della

Ap, = caduta di pressione sulla valvola perdita di carico totale che inficia sulle

completamente aperta
caduta di pressione sul resto

Nel caso di valvola con K =1 la valvola
perderebbe 36 kPa (punto C).

In questo caso l'autorita sarebbe pari a
a=36/(36+20) =0,64

Se venisse scelta la valvola con K =1,6 la
valvola perderebbe 14 kPa (punto D).
In questo caso l'autorita sarebbe pari a 0,41.
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Dati dimensionali - VM2

M30x1,5
o 7
sw B
B T
QO
] =
O L
Q
L Na
2
EE—
VM 2 + AMV(E) 10 VM 2 + AMV(E) 13 VM 2 + AMV(E) 20/30, 23/33 <7L3

a
(1SO 228/1)

VM 215 5 33 70 163 166 176 65 139 120 30 G %A 0,80
VM 2 20/4,0 5 33 70 163 166 176 70 154 131 37 G1A 0,83
VM 2 20/6,3 7 33 70 - - 176 70 154 131 37 G1A 0,83
VM2 25 5 38 70 163 166 176 75 159 145 46 G 0,98

177 G 1,18
VM 232 7 38 70 - - 176 100 184 63

182 G 13%A 1,22
VM2 40 10 38 88 = = 194 110 244 200 64 G2A 2,34
VM 250 10 44 88 - - 194 130 298 244 81 G2 3,25

Dati dimensionali - VB2

e bilanciamento

Regolazione

VB2 +AMV(E) 10 VB2 +AMV(E) 13

VB215 5 99 192 195 205 130 65 14 4 3,40
VB 220 5 99 192 195 205 150 75 14 4 4,23
VB 225 7 99 - - 205 160 85 14 4 4,65
VB 232 10 123 = = 229 180 100 18 4 8,40
VB 240 10 123 - - 229 200 110 18 4 924
VB 250 10 123 = = 229 230 125 18 4 10,91
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvola di regolazione

motorizzata a 2 vie con caratteristica SPLIT
VM2 - Dati tecnici

Valore kVS

Corsa

Rangeability

Caratteristica di controllo

Fattore di cavitazione z

Trafilamento

Pressione nominale

Mezzo

pH del mezzo

Temperatura del mezzo

Connessioni

PN

°C

04

063 1 16 25 4

Max. 0,05% del Kvs

25

Acqua di circolazione / Acqua glicolata fino a 30%

Min. 7 Max. 10

2..150

Filettatura esterna

Corpo valvola

Copertura Valvola

Cono, sede e stelo

Guarnizione premistoppa

PL

Ghisa - EN-GJ5-400-18-LT (GGG 40.3)

Ghisa - EN-GJ5-400-18-LT (GGG 40.3)

Acciao Inox

EPDM

08

Codice
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065B2010

065B2011

065B2012 065B2013 065B2014 065B2015 065B2026


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VM-2%2C-0-25-m%C2%B3-h%2C-G-3-4-A/p/065B2010
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VM-2%2C-0-40-m%C2%B3-h%2C-G-3-4-A/p/065B2011
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VM-2%2C-0-63-m%C2%B3-h%2C-G-3-4-A/p/065B2012
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VM-2%2C-1-00-m%C2%B3-h%2C-G-3-4-A/p/065B2013
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VM-2%2C-1-60-m%C2%B3-h%2C-G-3-4-A/p/065B2014
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VM-2%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-G-3-4-A/p/065B2015
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VM-2%2C-4-00-m%C2%B3-h%2C-G-3-4-A/p/065B2026

20 25 32 40
4 6.3 6.3 8 10 16 25
5 7 5 7 10
>50:1
Split
=05

Max. 0,05% del Kvs
25
Acqua di circolazione / Acqua glicolata fino a 30%
Min. 7 Max. 10
2..150
Filettatura esterna

Ghisa - EN-GJ5-400-18-LT (GGG 40.3)

Ghisa - EN-GJ5-400-18-LT (GGG 40.3)

Acciao Inox
EPDM
08
065B2016 065B2027 065B2017 065B2028 065B2018 065B2019 065B2020

ENGINEERING
TOMORROW
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VM-2%2C-4-00-m%C2%B3-h%2C-G-1-A/p/065B2016
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VM-2%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-G-1-A/p/065B2027
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VM-2%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-G-1-1-4-A/p/065B2017
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VM-2%2C-8-00-m%C2%B3-h%2C-G-1-1-4-A/p/065B2028
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VM-2%2C-10-00-m%C2%B3-h%2C-G-1-1-2-A/p/065B2018
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VM-2%2C-16-00-m%C2%B3-h%2C-G-2-A/p/065B2019
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VM-2%2C-25-00-m%C2%B3-h%2C-G-2-1-2-A/p/065B2020

Valvole di regolazione motorizzate

Valvola di regolazione
Motorizzata a 2 vie con caratteristica SPLIT
VB2 - Dati tecnici

262

Valore kVS m3/h 0.25 04 0.63 1 1.6 25 4
Corsa mm 5

Rangeability > 50:1

Caratteristica di controllo Split

Fattore di cavitazione z >05

Trafilamento

Pressione nominale

Mezzo

Max. 0,05% del Kvs

PN 25

Acqua di circolazione / Acqua glicolata fino a 30%

pH del mezzo Min.7 Max. 10
Temperatura del mezzo °C 2..150
Connessioni Flange PN25

Corpo valvola

Bronzo rosso

Cono, sede e stelo Acciao Inox
Guarnizione premistoppa EPDM
PL 08

Codice

065B2050 065B2051 065B2052 065B2053 065B2054 065B2055 065B2056

6 - Regolazione e bilanciamento


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VB-2%2C-0-25-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B2050
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VB-2%2C-0-40-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B2051
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VB-2%2C-0-63-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B2052
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VB-2%2C-1-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B2053
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VB-2%2C-1-60-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B2054
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VB-2%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B2055
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VB-2%2C-4-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B2056

ENGINEERING M
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20 25 32 40 50
6.3 10 16 25 40
5 7 10

> 50:1

Split

20,5

Max. 0,05% del Kvs
25
Acqua di circolazione / Acqua glicolata fino a 30%
Min. 7 Max. 10
2..150
Flange PN25
R
Bronzo rosso
Acciao Inox

EPDM

08
=]
o
55
RE
ko
065B2057 065B2058 065B2059 065B2060 065B2061 &3
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VB-2%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B2057
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VB-2%2C-10-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B2058
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VB-2%2C-16-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B2059
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VB-2%2C-25-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B2060
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VB-2%2C-40-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B2061

Valvole di regolazione motorizzate

Valvole di regolazione

a globo motorizzate a 2 e 3 vie

VRB -VRG - VF -2/3

Descrizione

Le valvole VRG, VRB, VF sono valvole a
globo a 2 e 3 vie che garantiscono, in
abbinamento agli attuatori Danfoss, un
controllo di ottima qualita e affidabilita in
ogni tipo di applicazione.

Le valvole sono disponibili in varie

taglie e caratteristiche e possono essere
combinate con attuatori con diverse
caratteristiche in modo tale da soddisfare
ogni tipo di richiesta.

Miscelazione

Utilizzo delle porte in miscelazione o deviazione

Applicazioni

Le valvole a globo possono essere
utilizzate per qualsiasi tipo di impianto
diriscaldamento centralizzato o
decentralizzato, per impianti di acqua
calda sanitaria, teleriscaldamento, acqua
glicolata e vapore.

Deviazione

Caratteristiche tecniche

. Ofturatore in acciaio Inox

- Tenuta completamente ermetica
“bubble tight”

- Connessione agli attuatori semplice,
senza utilizzo di attrezzi

- Pressioni di chiusura fino a 4 bar, a
seconda dell'attuatore

- Caratteristica equipercentuale per le
valvole a 2 vie, equipercentuale/lineare
per le valvole a 3 vie

- Disponibilida DN15 a DN300
- Kvsda0,63a 1350 m*h

- Attacchi con filettatura esterna, interna
o flangiati (PN6 o PN16)

-+ Mezzo di utilizzo: acqua o acqua
glicolata fino al 50%

- Temperatura di utilizzo: 2-130 °C

VRB 2
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Caratteristiche della valvola

Le valvole a due vie hanno una
caratteristica equipercentuale che pud
essere resa lineare tramite specifica
impostazione dell'attuatore.

Le valvole a 3 vie hanno caratteristica
equipercentuale nelle porte A-AB e
lineare nelle porte B-AB. La caratteristica
risultante in miscelazione & indicata nel
grafico sottostante.

Caratteristica
della valvola log. (2 vie)

N
<
Y

Caratteristica
della valvola log./lin. (3 vie)

\/

Esempio Dimensionamento

Dati:
« Portata: 6 m*h

- Caduta di pressione del sistema:
55 kPa

Nel grafico sottostante identificare
la linea orizzontale rappresentante la
portata data (linea A-A).

Lautorita della valvola & data
dall'equazione seguente:
a=(4p)/(Ap +A4p,)

dove

Ap, = caduta di pressione sulla valvola
completamente aperta

Ap,= caduta di pressione sul resto
del circuito

Una valvola ideale ha caduta di pressione
uguale alla caduta di pressione del
sistema (cioé a=0,5)

In questo esempio a=0,5 significa

che la valvola dovra avere una caduta

di pressione di 55 kPa alla portata
specificata (punto B). Lintersezione tra la
linea verticale tracciata da B e la linea A-A
non coincide con alcuna valvola.

A questo punto & possibile scegliere una
valvola leggermente sovra-dimensionata
o sottodimensionata.

Nel caso di valvola con K =6,3 la valvola
perderebbe 91,7 kPa (punto C).

In questo caso I'autorita sarebbe pari a
a=290,7/(90,7+55) = 0,62

Se venisse scelta la valvola con K =10

la valvola perderebbe 36 kPa (punto D).
In questo caso l'autorita sarebbe

paria 0,395.

ENGINEERING
TOMORROW

Soluzione:

- Perdita di carico ideale della valvola
(a=0,5): 55 kPa.

- Selezionare valvola piu piccola
disponibile.

+ Kvs 6,3-DN20

- Perdita di carico nella valvola:
90,7 kPa / Autorita 0,62

Nelle applicazioni considerate si seleziona
la valvola piu piccola perché garantisce
un‘autorita maggiore e dunque un
controllo migliore, a discapito della
perdita di carico totale che inficia sulle
pompe ecc.

Portata (iquido con una gravita specifica di 1)

s 200

ms
222

7
0
i)
Y

3 gaseng

t
¥ gagzeg

=
u
>
LH —1 4
a
By
17 s G T
PO 5
#
s
05 2 1 ot }
=g T
B: B
1 = —
LE N } 0
v o :
g
R ==s = -
I a | i
e 02 T n n Q.
ey 7t 5
wa a1 =] W }
[ & g
©

|
©
|

PORTATA Caduta di pressione kPa (100 kPa = 1 bar =~ 10m H,0)
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole di regolazione
a globo motorizzate a 2 e 3 vie
VRB-VRG-VF-2/3

Voce di capitolato

VRB 2/3

- Valvole di controllo motorizzate a globo in bronzo a due o tre vie, utilizzabili con attuatori Danfoss. Lassemblaggio valvola attuatore
¢ ad innesto rapido (senza attrezzi)

- Dotate di tenuta completamente ermetica «bubble tight».

+ DN 15-50, Kvs 0,63-40 mA3/h.

- Pressione nominale PN16

« Temperatura di utilizzo 2-130°C (possibile riduzione fino a -10°C con utilizzo di riscaldatori di stelo).
- Connessioni filettate esternamente

VRG 2/3

- Valvole di controllo motorizzate a globo in ghisa a due o tre vie, utilizzabili con attuatori Danfoss. 'assemblaggio valvola attuatore e
ad innesto rapido (senza attrezzi)

- Dotate di tenuta completamente ermetica «bubble tight».

« DN 15-50, Kvs 0,63-40 mA3/h.

+ Pressione nominale PN16

- Temperatura di utilizzo 2-130°C (possibile riduzione fino a -10°C con utilizzo di riscaldatori di stelo).
- Connessioni filettate esternamente

VF 2

- Valvole di controllo motorizzate a globo in ghisa a due vie, utilizzabili con attuatori Danfoss. lassemblaggio valvola attuatore
e ad innesto rapido (senza attrezzi).

- Dotate di tenuta completamente ermetica «bubble tight».

« DN 15-150, Kvs 0,63-320

- Pressione nominale PN16

- Temperatura di utilizzo 2-130°C per DN15-100, 2-200 °C oltre (possibile riduzione fino a -10°C con utilizzo di riscaldatori di stelo).
- Connessioni flangiate PN16

VF3

- Valvole di controllo motorizzate a globo in ghisa a due vie, utilizzabili con attuatori Danfoss. lassemblaggio valvola attuatore
e ad innesto rapido (senza attrezzi).

- Dotate di tenuta completamente ermetica «bubble tight».
- DN 15-300, Kvs 0,63-1350
« Pressione nominale PN16

« Temperatura di utilizzo 2-130°C per DN15-100 e 200-300, 2-200 °C per DN125-150 (possibile riduzione fino a -10°C con utilizzo di
riscaldatori di stelo).

- Connessioni flangiate PN16

6 - Regolazione e bilanciamento
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole di regolazione
a globo motorizzate a 2 e 3 vie
VRB - VRG 2/3

Dati dimensionali

Wi/
12222222222222 Min 20,5

Min 20,5

Attacco Peso (kg)

Rp1) (cp)] filett. est. | filett. int.

1) Rp...filettatura interna EN 10226-1
2)G...filettatura esterna DIN 1SO 228/01

Se si utilizza un riscaldatore di steli, la dimensione H1
viene incrementata di 31 mm

Le dimensioni riportate sono relative
all'accoppiamento con attuatore AMV/E 435.

Per accoppiamenti con altri attuatori prego riferirsi
al datasheet.

Connessione

(ch)]

e bilanciamento

Regolazione

1)G...filettatura esterna DIN ISO 228/01

Se si utilizza un riscaldatore di steli, la dimensione H1
viene incrementata di 31 mm

Le dimensioni riportate sono relative
all'accoppiamento con attuatore AMV/E 435.

Per accoppiamenti con altri attuatori prego riferirsi
al datasheet.
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole di regolazione

a globo motorizzate a 2 e 3 vie

VF 2/3 DN15/100

Dati dimensionali

15
20
25
32
40
50
65
80

Se si utilizza un riscaldatore di steli, la dimensione H, viene incrementata di 28 mm e la dimensione H, di 32 mm.

15
20
25
32
40
50
65
80

Se si utilizza un riscaldatore di steli, la dimensione H, viene incrementata di 28 mm e la dimensione H, di 32 mm.

130

150

180

200

230

290

310

130

150

160

180

200

230

290

310

350

92,5

100,0

63
70
75
80
90
100
120

155

406

197

202

213

218

254

258

194

197

202

230

243

254

270

65

75

85

100

110

125

145

160

65

75

85

100

110

125

145

160

196

Se si utilizza un riscaldatore di steli, la dimensione H rimane invariata.
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole di regolazione
a globo motorizzate a 2 e 3 vie
VF 2/3 -DN125/150

Dati dimensionali

Pr777777777777770777/777777 8

min. 150

2250 22,50

d2 d2

[E— -
B % I
L
VF2 (DN 125, 150) VF 3 (DN 125, 150) AMV(E) 55, 56 +

VF 2, VF 3 (DN 125, 150)

125 400 160 555 210 18 8 54
150 480 200 560 240 22 8 49
125 400 250 555 210 18 8 65
150 480 300 560 240 22 8 92

Se si utilizza un riscaldatore di steli, la dimensione H rimane invariata.

300

%7
A .

VF 3 (DN 200) VF 3 (DN 250-300) AME 685 +
VF 3 (DN 200-300)

200 600 389 766 295 23 12 236
250 730 440 778 355 26 12 443
300 850 490 811 410 28 12 590

ENGINEERING
TOMORROW
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole di regolazione
a globo motorizzate a 2 vie
VRB 2 /VRG 2 - Dati tecnici

Valore kVS mi/h 0.63 1 1.6 25 4
Corsa mm 10
Rangeability 30>1 50>1
Caratteristica di controllo Lineare
Fattore di cavitazione z >04
Trafilamento Tenuta ermetica "buggle right" A-AB
Pressione nominale PN 16
Pressione chiusura max. bar 4
Mezzo Acqua di circolazione / Acqua glicolata fino a 50%
pH del mezzo Min. 7 Max. 10
Temperatura del mezzo °C 2(-101)..130
Connessioni Filettati, interni ed esterni (VRB), esterni (VRG)
ez ]
Corpo valvola Bronzo rosso CuSn5ZN5Pb5 (Rg5)
Copertura Valvola Acciao Inox
Cono, sede e stelo Ottone
Guarnizione premistoppa EPDM
PL 08
S
Codice filetto interno 06520231 06520232 06520233 06520234 06520235
Codice filetto esterno 06520171 06520172 06520173 06520174 065Z0175
I
Corpo valvola Bronzo rosso CuSn5ZN5Pb5 (Rg5)
ez ]
Codice 06520131 06520132 06520133 06520134 06520135
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-0-63-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/065Z0231
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-1-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/065Z0232
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-1-60-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/065Z0233
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/065Z0234
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-4-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/065Z0235
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-0-63-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0171
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-1-00-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0172
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-1-60-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0173
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0174
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-4-00-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0175
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-2%2C-0-63-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0131
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-2%2C-1-00-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0132
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-2%2C-1-60-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0133
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-2%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0134
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-2%2C-4-00-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0135

ENGINEERING
TOMORROW

20 ‘ 25 ‘ 32 ‘ 40 ‘
6.3 10 16 25
10 15
100:1
Lineare
>04

Tenuta ermetica "buggle right" A-AB
16
4
Acqua di circolazione / Acqua glicolata fino a 50%
Min. 7 Max. 10
2(-101)..130

Filettati, interni ed esterni (VRB), esterni (VRG)

Bronzo rosso CuSn5ZN5Pb5 (Rg5)
Acciao Inox
Ottone
EPDM

08

06520236 06520237 06520238 06520239 06520240

06520176 06520177 06520178 06520179 06520180

Bronzo rosso CuSn5ZN5Pb5 (Rg5)

Regolazione

06520136 06520137 06520138 06520139 06520140
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-Rp-3-4/p/065Z0236
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-10-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1/p/065Z0237
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-16-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-1-4%0ARp-1/p/065Z0238
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-25-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-1-2%0ARp-1/p/065Z0239
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-40-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-2/p/065Z0240
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-G-1-1-4/p/065Z0176
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-10-00-m%C2%B3-h%2C-G-1-1-2/p/065Z0177
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-16-00-m%C2%B3-h%2C-G-2/p/065Z0178
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-25-00-m%C2%B3-h%2C-G-2-1-4/p/065Z0179
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-2%2C-40-00-m%C2%B3-h%2C-G-2-3-4/p/065Z0180
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-2%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-G-1-1-4/p/065Z0136
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-2%2C-10-00-m%C2%B3-h%2C-G-1-1-2/p/065Z0137
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-2%2C-16-00-m%C2%B3-h%2C-G-2/p/065Z0138
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-2%2C-25-00-m%C2%B3-h%2C-G-2-1-4/p/065Z0139
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-2%2C-40-00-m%C2%B3-h%2C-G-2-3-4/p/065Z0140
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole di regolazione
a globo motorizzate a 3 vie
VRB 3 / VRG 3 - Dati tecnici

Valore kVS mi/h 0.63 1 1.6 25 4
Corsa mm 10
Rangeability > 50:1
Caratteristica di controllo Log: porte A-AB, Lin: porte (B-AB)
Fattore di cavitazione z >04
Trafilamento Tenuta ermetica "buggle right" A-AB/B-AB - AB< 1,0% del Kvs
Pressione nominale PN 16
Pressione chiusura max. bar Miscelazione: 4 / Deviazione: 1
Mezzo Acqua di circolazione / Acqua glicolata fino a 50%
pH del mezzo Min. 7 Max. 10
Temperatura del mezzo °C 2(-101)..130
Connessioni Filettati, interni ed esterni (VRB), esterni (VRG)
s ]
Corpo valvola Bronzo rosso CuSn5ZN5Pb5 (Rg5)
Copertura Valvola Acciao Inox
Cono, sede e stelo Ottone
Guarnizione premistoppa EPDM
PL 08
I
Codice filetto interno 06520211 06520212 06520213 06520214 06520215
Codice filetto esterno 065Z0151 065Z0152 06520153 06520154 065Z0155
I
Corpo valvola Bronzo rosso CuSn5ZN5Pb5 (Rg5)
ey ]
Codice 06520111 065Z0112 06520113 06520114 065Z0115

‘ Connessione

Rp 2 15 06520291 08
Rp % 20 06520292 08
Rp 1 25 06520293 08
Codoli per VRB-VRG 2/3
Rp 1% 32 06520294 08
Rp 17 40 06520295 08
Rp 2 50 06520296 08
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-0-63-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/065Z0211
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-1-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/065Z0212
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-1-60-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/065Z0213
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/065Z0214
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-4-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/065Z0215
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-0-63-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0151
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-1-00-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0152
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-1-60-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0153
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0154
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-4-00-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0155
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-3%2C-0-63-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0111
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-3%2C-1-00-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0112
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-3%2C-1-60-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0113
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-3%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0114
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-3%2C-4-00-m%C2%B3-h%2C-G-1/p/065Z0115
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-filettati%2C-Rp-1-2%2C-filettatura-interna/p/065Z0291
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-filettati%2C-Rp-3-4%2C-filettatura-interna/p/065Z0292
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-filettati%2C-Rp-1%2C-filettatura-interna/p/065Z0293
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-filettati%2C-Rp-1-1-4%2C-filettatura-interna/p/065Z0294
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-filettati%2C-Rp-1-1-2%2C-filettatura-interna/p/065Z0295
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Codoli-filettati%2C-Rp-2%2C-filettatura-interna/p/065Z0296

20 ‘ 25 ‘ 32 ‘ 40 ‘ 50
6.3 10 16 25 40
10 15
100:1

Log: porte A-AB, Lin: porte (B-AB)
>04
Tenuta ermetica "buggle right" A-AB/B-AB - AB< 1,0% del Kvs
16
Miscelazione: 4 / Deviazione: 1
Acqua di circolazione / Acqua glicolata fino a 50%
Min. 7 Max. 10
2(-101)..130

Filettati, interni ed esterni (VRB), esterni (VRG)

Bronzo rosso CuSn5ZN5Pb5 (Rg5)
Acciao Inox
Ottone
EPDM

08

06520216 06520217 06520218 06520219 06520220

065Z0156 06520157 06520158 06520159 06520160

Bronzo rosso CuSn5ZN5Pb5 (Rg5)

Regolazione

06520116 06520117 06520118 06520119 06520120
Adattatore / Riscaldatore ‘ Codice ‘ PL
Adattatore AMV(E) 25/35/323/423/523 06520311 08
Riscaldatore AMV(E) 335/435 06520315 08

ENGINEERING
TOMORROW
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/Adatt-AMx15-16-25-35-VRB-G%2CVF-L2009dn15-50/p/065Z0311
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Riscaldatore-di-steli-per-AMV%28E%29-335-435/p/065Z0315
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-Rp-3-4/p/065Z0216
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-10-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1/p/065Z0217
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-16-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-1-4%0ARp-1/p/065Z0218
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-25-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-1-2%0ARp-1/p/065Z0219
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-40-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-2/p/065Z0220
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-G-1-1-4/p/065Z0156
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-10-00-m%C2%B3-h%2C-G-1-1-2/p/065Z0157
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-16-00-m%C2%B3-h%2C-G-2/p/065Z0158
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-25-00-m%C2%B3-h%2C-G-2-1-4/p/065Z0159
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRB-3%2C-40-00-m%C2%B3-h%2C-G-2-3-4/p/065Z0160
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-3%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-G-1-1-4/p/065Z0116
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-3%2C-10-00-m%C2%B3-h%2C-G-1-1-2/p/065Z0117
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-3%2C-16-00-m%C2%B3-h%2C-G-2/p/065Z0118
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-3%2C-25-00-m%C2%B3-h%2C-G-2-1-4/p/065Z0119
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VRG-3%2C-40-00-m%C2%B3-h%2C-G-2-3-4/p/065Z0120
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole di regolazione
a globo motorizzate a 2 e 3 vie
VF 2/3 - Dati tecnici

Valore kVS m3/h
Corsa mm
Rangeability

Caratteristica di controllo

Fattore di cavitazione z

Trafilamento

Pressione nominale PN
Mezzo

pH del mezzo

Temperatura del mezzo 2) °C
Attacchi

AMV(E) 335/435 400 N
AMV(E) 25 (SU/SD) 438 SU 450N
AMV(E) 35 600 N
AMV(E) 25 1000 N
AMV 423/523 1200N
AMV(E) 55/65x 2000 N
AMV(E) 56 1500 N
AMV(E) 85/86 5000 N
AMV(E) 685 5000 N
AME 855 15000N
AMV(E) 335/435 400 N
AMV(E) 25 (SU/SD) 438 SU 450N
AMV(E) 35 600 N
AMV(E) 25 1000 N
AMV 423/523 1200 N
AMV(E) 55/65x 2000 N
AMV(E) 56 1500 N
AMV(E) 85/86 5000 N
AMV(E) 685 5000 N
AME 855 15000N

25 4
10 15
50:1 100:1
Log: porte A-AB, Lin: porte (B-AB)
>04

Tenuta ermetica "buggle right"
A-AB/B-AB - AB< 1,0% del Kvs

16
Acqua di circolazione / Acqua glicolata fino a 50%
Min. 7 Max. 10
2(-101)..130
Flangia PN16 conforme a EN 10902-2

per VF 2 (fino a DN 150) e per VF 3 (in applicazioni di miscelazione)

per VF 3 (in applicazioni di deviazione)

Corpo valvola

Stelo valvola

Cono valvola

Guarniz. premistoppa
PL

Ghisa grigia EN-GJL-250 (GG-25)

Acciaio Inox

Ottone

EPDM
08

Codice

06520271

06520272 065Z0273 065Z0274 065Z0275 06520276 065Z0277 065Z0278 06520279

Codice

06520251

065Z0252 065Z0253 065Z0254 065Z0255 065Z0256 065Z0257 065Z0258 065Z0259

1) Pressione differenziale massima ammessa nella valvola riferita all'intero campo di azionamento della valvola motorizzata (in funzione delle prestazioni dell‘attuatore)
2) Con temperature da-10 fino a +2 °C, usare un riscaldatore di steli

6 - Regolazione e bilanciamento


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-2%2C-0-63-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0271
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-2%2C-1-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0272
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-2%2C-1-60-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0273
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-2%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0274
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-2%2C-4-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0275
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-2%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0276
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-2%2C-10-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0277
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-2%2C-16-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0278
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-2%2C-25-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0279
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-3%2C-0-63-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0251
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-3%2C-1-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0252
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-3%2C-1-60-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0253
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-3%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0254
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-3%2C-4-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0255
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-3%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0256
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-3%2C-10-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0257
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-3%2C-16-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0258
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-3%2C-25-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0259

ENGINEERING
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50 65 80 100 125 150 200 250 300
40 63 100 145 220 320 630 1000 1250
15 20 30 40 57 73
100:1 >50:1
Log: porte A-AB, Lin: porte (B-AB)
>04

>0,01%dikvs/B-
AB < 1,0% di kvs

Tenuta ermetica "buggle right"

0 i - 10/ i
A-AB/B-AB - AB< 1.0% del Kvs > 0,05% di kvs /B - AB < 1,0% di kvs

> 0,05% di kvs /B - AB < 1,0% di kvs

16
Acqua di circolazione / Acqua glicolata fino a 50%
Min. 7 Max. 10
2(-101)..130
Flangia PN16 conforme a EN 10902-2

4 25 -
4 -
4 -
4 _
- ] -
- 15 1 05 -
- 1 05 02 -
- 3 15 -
- 15 12 08
- 5 4 25

- 03 -
= 03 0.6 0.5 =
- 0.6 0.3 0.5 0.2 -

Ferro duttile
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)

Regolazione
e bilanciamento

Ghisa grigia EN-GJL-250 (GG-25) Ghisa grigia EN-GJL-250 (GG-25)

Acciaio Inox Acciaio Inox non magnetico
Bronzo rosso
Ottone CuSnSZn5Pb5 GGG 40 Acciaio Inox non magnetico
(Rg 6)
EPDM PFTE EPDM

o
[e5]

06520280 06520281 06520282 065B3205 065B3230 065B3255 - - -

06520260 06520261 06520262 065B1685 065B3125 065B3150 065B4200 065B4250 065B4300
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-2%2C-40-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0280
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-2%2C-63-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0281
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-2%2C-100-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0282
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-2%2C-145-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B3205
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-2%2C-220-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B3230
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-2%2C-320-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B3255
#N/A
#N/A
#N/A
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-3%2C-40-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0260
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-3%2C-63-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0261
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-3%2C-100-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0262
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-3%2C-145-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B1685
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-3%2C-220-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B3125
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-3%2C-320-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B3150
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-3%2C-630-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B4200
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-3%2C-1000-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B4250
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VF-3%2C-1350-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B4300
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole di regolazione
a globo motorizzate a 2 vie per vapore

VFS

Descrizione

Le valvole VFS sono valvole a globo

a 2 vie per applicazioni con acqua
surriscaldata e vapore.

Le valvole sono disponibili in varie
taglie e possono essere combinate con
attuatori con diverse caratteristiche in
modo tale da soddisfare ogni tipo di
richiesta.

Applicazioni

Le valvole a globo possono essere
utilizzate per qualsiasi tipo di impianto
con acqua surriscaldata ad alta, media e
bassa pressione e in presenza di vapore
fino a 6 bar.

Caratteristiche tecniche

. Ofturatore in acciaio Inox
- Tenuta completamente ermetica

“bubble tight”

- Pressioni di chiusura fino a 25 bar per

applicazioni con acqua, fino a 6 bar per
applicazioni con vapore

- PN25

- Caratteristica equipercentuale
- Disponibilida DN15a DN100

- Kvsda04a 145 m’/h

- Attacchi flangiati PN25

- Mezzo di utilizzo: acqua, acqua

glicolata fino al 50%, vapore
fino a 6 bar

- Temperatura di utilizzo: 2-200 °C

6 - Regolazione e bilanciamento
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Caratteristiche della valvola Log. (2 vie)

Le valvole a due vie hanno una e A

caratteristica equipercentuale che pud 1004

essere resa lineare tramite specifica ]

impostazione dell’attuatore. 80

Le valvole a 3 vie hanno caratteristica 1

equipercentuale nelle porte A-AB e 60+

lineare nelle porte B-AB. La caratteristica .

risultante in miscelazione € indicata nel 40- I

grafico sottostante. , v
20

%

Diagramma temperatura pressione P 4
[bar]
DN 15-50:
EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3) PN 25 30
DN 65-100:
EN-GJS-400-15 (GGG-40) PN 25 ~
20 ™~

°cl

0 120 200

e bilanciamento

Regolazione

Voce di capitolato VFS 2

- Valvole di controllo motorizzate a
globo in ghisa a due vie per acqua
surriscaldata e vapore, combinabile
con attuatori Danfoss.

- Caratteristica di controllo
equipercentuale.

« DN 15-100,

- Kvs 0,4-145 mA3/h.

+ Pressione nominale PN25

+ Connessioni flangiate PN25

- Utilizzabile con acqua, acqua glicolata
fino al 50% e vapore fino a 6 bar
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278

Valvole di regolazione motorizzate

Valvole di regolazione
a globo motorizzate a 2 vie per vapore

VFS

Esempio Dimensionamento

Per il dimensionamento della valvola nel
caso di acqua liquida come mezzo si prega
di far riferimento al dimensionamento
delle valvole VF2.

Di seguito verra mostrato il
dimensionamento nel caso di vapore
come fluido di lavoro.

Il dimensionamento della valvola &
basato su una perdita attraverso la
valvola completamente aperta del 40%
della pressione assoluta del vapore.

In queste condizioni il vapore viagga a
una velocita molto vicina alla sua velocita
critica (circa 300 m/s).

6 - Regolazione e bilanciamento

1.Vapore saturo

Dati:
Portata: 1000 kg/h
Pressione assoluta all'ingresso: 5 bar

- La pressione assoluta & 500 kPa.
I 40% di essa e 200 kPa.

Nel grafico sottostante identificare
la linea diagonale corrispondente

alla caduta di pressione di 200 kPa
(linea A-A).

Leggere la pressione assoluta allingresso
nella scala sinistra (punto B) e tracciare
una linea orizzontale fino ad incrociare la
linea A-A nel punto C.

Da questo punto C tracciare una linea
verticale fino ad incrociare la linea
orizzontale rappresentante la portata di
1000 kg/h nel punto E.

La linea del kvs piu vicina a questa

é lalinea F-F con kvs=25 (punto E’).

Nel caso in cui non sia presente la
dimensione ideale della valvola scegliere
la taglia immediatamente maggiore per
assicurare la portata richiesta.

La perdita di carico attraverso la valvola
alla portata data si trova tracciando una
linea verticale dal punto E'e intersecando
la linea orizzontale tracciata da 500 kPa
(punto E”).

Da qui si pud trovare la linea diagonale
corrispondente alla perdita di carico (in
questo caso 70 kPa. Questo valore
corrisponde solo al 14% della pressione
d'ingresso e la qualita del controllo non
sara buona fino a che la valvola non sara
parzialmente chiusa. In tutte le valvole
per vapore questo Compromesso &
necessario dato che la valvola piu piccola
non riuscirebbe a garantire la portata
richiesta (il valore massimo in questo
caso sarebbe di 600 kg/h).

La portata massima passante per la
valvola pud essere trovata estendendo
la linea C-E fino a quando non incroci la
linea F-F (punto E™).

Qui si pud leggere il valore di portata.

2. Vapore surriscaldato

Dati:
- Portata: 500 kg/h

- Pressione assoluta all'ingresso: 5
bar

- Temperatura del vapore: 190 °C

Rispetto al dimensionamento
precedente bisogna utilizzare una
scala differente per tenere conto del
surriscaldamento del vapore.

Una volta trovato il punto B come
prima leggere la temperatura di
saturazione (punto G).

La differenza tra la temperatura
del vapore e la temperatura di
saturazione é di 190-150=40°C.

La portata di vapore surriscaldato
si trova nella scala in alto a destra
(punto H).

A questo punto intersecare la linea
diagonale partente da H con la linea
verticale partente da 40°C (punto J).

Il punto di lavoro (punto K) si trova
intersecando la linea orizzontale
partente da J con la linea verticale
partente da C trovata come esempio
precedente.

Da qui il dimensionamento procede
come nell'esempio 1.
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole di regolazione

a globo motorizzate a 2 vie per vapore

VFS

Dati dimensionali

/77

min. 100

VFS 2 (DN 15-50) +
AMV(E) 25, 35 (SU/SD)

iz

min. 150

||
H

18.5

—

L

VFS 2 (DN 15-50) + adapter
AMV(E) 56 + cluch 06527548
06527551

15 130 237
20 150 237
25 160 237
VFS
32 180 259
40 200 259
50 230 259
-
min. 150

405
405
405

65 14 4 36
75 14 4 43
85 14 4 50
100 18 4 8,7
110 18 4 9.5
125 18 4 11,7
min. 81 min. 118

VFS 2 (DN 65-100) +
AMV(E) 55, 56

VFS 2 (DN 65-100) + VFS 2 (DN 65-100) +
AMV(E) 65X AMV(E) 85, 86

65 290 484 525
80 310 503 544
100 350 530 571

6 - Regolazione e bilanciamento

568 15 18 8 230
587 160 18 8 28,1
614 190 22 8 40,7
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole di regolazione
a globo motorizzate a 2 vie per vapore
VFS - Dati tecnici

Valore k,, mi/h 04 0.63 1 1.6 25 4 6.3
Corsa mm 15
Rangeability min 30:1 min 50:1 min 100:1
Caratteristica di controllo Equipercentuale
Trafilamento Max. 0,05% del Kvs
Pressione nominale PN 25
Mezzo Acqua di circolazione / Acqua glicolata fino a 50% / vapore (max Ap=6 bar
pH del mezzo Min. 7 Max. 10
Temp. del mezzo °C 2..200
Connessioni Flangia ISO 7005-2
= ]
Corpo e copertura Ghisa EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Stelo Acciaio Inox
Guarnizione PFTE sostituibili
PL 08
e
Codice 065B1510 065B1511 065B1512 065B1513 065B1514 065B1515 065B1520
Accessori Codice PL
Riscaldatore di stelo 24 V per AMV(E) 25, 35 e valvole VFS DN15-50 065B2171 08
Riscaldatore di stelo 24 V per AMV(E) 56 e valvole VFS DN15-50 06527020 08
Riscaldatore di stelo 24 V per AMV(E) 85, 86 e valvole VFS DN65-100 06527021 08
Riscaldatore di stelo 24 V per AMV(E) 55, 56 e valvole VFS DN65-100 06527022 08
Adattatore per AMV(E) 25 (SU/SD), 35 (per temperature >150°C) 065Z7548 08

6 - Regolazione e bilanciamento


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/RISCALDATORE-STELO/p/065B2171
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/RISCALDATORE-STELO/p/065Z7020
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/RISCALDATORE-STELO/p/065Z7021
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Riscaldatore-stelo-AMV55-56/p/065Z7022
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/Adattatore/p/065Z7548
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-vapore/VFS-2%2C-0-40-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B1510
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-vapore/VFS-2%2C-0-63-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B1511
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-vapore/VFS-2%2C-1-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B1512
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-vapore/VFS-2%2C-1-60-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B1513
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-vapore/VFS-2%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B1514
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-vapore/VFS-2%2C-4-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B1515
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-vapore/VFS-2%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B1520

25 32 40 50 65 80
10 16 25 40 63 100
15 40

min 100:1

Equipercentuale
Max. 0,05% del Kvs
25
Acqua di circolazione / Acqua glicolata fino a 50% / vapore (max Ap=6 bar
Min. 7 Max. 10
2..200

Flangia ISO 7005-2

-1
Ghisa EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Ghisa EN-GJS-400-15 (GGG 40)
Acciaio Inox

PFTE sostituibili

08

065B1525 065B1532 065B1540 065B1550 065B3365 065B3380 065B3400
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-vapore/VFS-2%2C-10-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B1525
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-vapore/VFS-2%2C-16-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B1532
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-vapore/VFS-2%2C-25-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B1540
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-vapore/VFS-2%2C-40-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B1550
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-vapore/VFS-2%2C-63-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B3365
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-vapore/VFS-2%2C-100-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B3380
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-vapore/VFS-2%2C-145-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B3400
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvola di regolazione
a globo motorizzata a 2 vie

VFM 2

Descrizione

Le valvole VFM 2 sono valvole a globo a
2 vie che garantiscono, in abbinamento
agli attuatori Danfoss, un controllo di
ottima qualita e affidabilita in ogni tipo di
applicazione. Esse sono caratterizzate da
un design a bilanciamento di pressione,
che garantisce una riduzione della forza
necessaria alla chiusura della valvola.

6 - Regolazione e bilanciamento

Applicazioni

Le valvole VFM possono essere utilizzate
per applicazioni dove sono presenti alte
differenze di pressione e alte pressioni di
chiusura.

Caratteristiche tecniche

« Ofturatore in acciaio Inox

- Caratteristica lineare (30%)/logaritmica
(70%)

- Connessione push and pull con
I'attuatore

+ Design a bilanciamento di pressione

« Pressioni di chiusura fino a 10 bar, a
seconda dell'attuatore

- Disponibili da DN65 a DN250
- Kvs da 63 a900m*h
- Attacchi flangiati PN16

+ Mezzo di utilizzo: acqua o acqua

glicolata fino al 50%

- Temperatura di utilizzo: 2-150 °C




Caratteristiche della valvola

Le valvole a due vie hanno una
caratteristica equipercentuale che pud
essere resa lineare tramite specifica
impostazione dell'attuatore.

Le valvole a 3 vie hanno caratteristica
equipercentuale nelle porte A-AB e
lineare nelle porte B-AB. La caratteristica
risultante in miscelazione & indicata nel
grafico sottostante.

@©
o
1

lin log

Capacita %
3

1 (30%) i (70%)
40 :
L
| ; v
20 :
0 — ——T—T— >

0 ' 20 40 60 ' 80 100
Corsa %

Caratteristiche valvola (2 vie) - lin (30%)/1og (70%)

Diagramma temperatura pressione

P max(bar)
20
PN 16
15 / ™ ~
Vi ™
v
10
0 40 80 120 150 200

t(°Q)

Pressione di esercizio massima consentita
in funzione della temperatura del mezzo
(secondo EN 1092-2)

Esempio Dimensionamento

Dati:

- Portata: 60 m*/h

- Caduta di pressione del sistema:
55 kPa

Nel grafico sottostante identificare
la linea orizzontale rappresentante la
portata data (linea A-A).

L'autorita della valvola e data
dall'equazione seguente:

a=(Ap,)/(Ap,+Ap,)
dove

Ap, = caduta di pressione sulla
valvola
completamente aperta
= caduta di pressione sul resto
del circuito

4ap

2

Una valvola ideale ha caduta di
pressione uguale alla caduta di
pressione del sistema (cioe a=0,5)
In questo esempio a=0,5 significa
che la valvola dovra avere una caduta
di pressione di 55 kPa alla portata
specificata (punto B). Lintersezione
tra la linea verticale tracciatada B e
la linea A-A non coincide con alcuna
valvola.

A questo punto e possibile scegliere
una valvola leggermente sovra-
dimensionata o sottodimensionata.

Nel caso di valvola con K =63

la valvola perderebbe 90,7 kPa
(punto C).

In questo caso l'autorita sarebbe pari
aa=290,7/(90,7+55) = 0,62

Se venisse scelta la valvola con

K =100 la valvola perderebbe 36 kPa
(punto D). In questo caso l'autorita
sarebbe pari a 0,395.

ENGINEERING
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Soluzione:

« Perdita di carico ideale della valvola
(a=0,5): 55 kPa.

« Selezionare valvola piu piccola
disponibile.

+ Kvs 63, DN65.

- Perdita di carico nella valvola:
90,7 kPa. Autorita 0,62

Nelle applicazioni considerate si
seleziona la valvola piu piccola
perché garantisce un‘autorita
maggiore e dunque un controllo
migliore, a discapito della perdita di
carico totale che inficia sulle pompe
ecc.

Portata (liquido con una gravita specifica di 1)
I/sec m’/h
8333 30000
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Perdita di carico kPa (100 kPa = 1 bar =~ 10 m H,0)
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvola di regolazione

a globo motorizzata a 2 vie

VFM 2

Dati dimensionali

AN

150

£
s

§

T1
’ 45° =
45°
I g
=
; : ﬁ == C
. . W\ T
%&g < \g&j,’ | <
-3 < ] o
s Lo & J
- L
& S VFM 2 DN 65
L VFM 2 DN 80-150

VFM 2 DN 200, 250

65 185 290
80 200 310
100 242 350
125 242 400
150 310 480
200 389 600
250 500 730

Voce di capitolato

- Valvole di controllo motorizzata a globo
in ghisa a due vie, utilizzabili con attuatori
Danfoss. lassemblaggio valvola attuatore
¢ ad innesto rapido (senza attrezzi)

- Valvola con design a bilanciamento di
pressione che permette di raggiungere
pressioni di chiusura maggiori.

- Caratt. lineare (30%)/ logaritmica (70%)

6 - Regolazione e bilanciamento

e
\

j

L

AMV(E) 65x + VFM 2 (DN 65-250)

114 290 493,5 -
114 310 494,5 =
148 350 5285 -
149 400 5295 -
182,5 512 628,5 639
245 600 686 685
267 730 732 732

« DN 65-250, Kvs 63-900 mA3/h.
Pressione nominale PN16

- Pressione di chiusura: 16 bar per DN65-
125, 10 bar oltre

- Temperatura di utilizzo 2-150°C (possibile
riduzione fino a-10°C con utilizzo
di riscaldatori di stelo). Connessioni
flangiate PN16

145

160

180

210

240

295

355

22

23

26

AMV(E) 85/86 + VFM 2 (DN 150-250)

25

33

48

57

101

208

348
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvola di regolazione
a globo motorizzata a 2 vie
VFM 2 - Dati tecnici

Diametro Nominale 65 80 100 125 E 200 250

Valore k,, m3/h 63 100 160 250 400 630 900

Corsa mm 30 34 40 50

Rapporto di regolazione >100:1

Caratteristica di regolazione Lin (30%) / Log (70%)

Fattore z cavitazione 045 04 0.35 0.35 0.35 03 03

Trafilamento (standard IEC 534) < 0,03% del kvs

Pressione nominale PN 16

Mezzo Acqua di circolazione / Acqua glicolata fino a 50% (standard VDI 2035)

pH del mezzo Min. 7 Max. 10

Temperatura del mezzo °C" 2(-101))..130

Attacchi Flangia PN16 conforme a EN 10902-2

Corpo e copertura Ghisa grigia EN-GJL-250 (GG25)

Stelo Acciaio inossidabile

Guarnizione premistoppa EPDM

PL 08

=]

o5
85
s 2
tE

Codice 065B3500 065B3501 065B3502 065B3503 065B3504 065B3505 065B3506 &3

1) A temperature da -10 °C fino a 42 °C utilizzare un riscaldatore di steli

62-125 06527020 08
Riscaldatore stelo
150-250 06527022 08
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/RISCALDATORE-STELO/p/065Z7020
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Riscaldatore-stelo-AMV55-56/p/065Z7022
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VFM-2%2C-63-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B3500
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VFM-2%2C-100-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B3501
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VFM-2%2C-160-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B3502
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VFM-2%2C-250-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B3503
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VFM-2%2C-400-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B3504
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VFM-2%2C-630-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B3505
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-teleriscaldamento-e-teleraffrescamento/VFM-2%2C-900-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B3506
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole di zona
a2/3vie
VMT -VMV - AMZ

Valvole di zona VMT a 2 vie

Valvola

Modello

PN

10

Codice

PL

065F0115

065F0120 08

25 3 065F0125
Valvola completa di attuatore
kvs Codice Codice
Modello DN mé/h 230V 24V PL
15 17 082G5406 082G5400
20 28 082G5407 082G5401
25 39 082G5408 082G5402
08
32 84 082G5409 082G5403
40 156 082G5410 082G5404
50 243 082G5411 082G5405
Valvole di zona VMT a 3 vie - Miscelatrici
Valvola
Modello DN kvs | bN | Codice | PL
m3/h
15 25 065F6015
20 4 065F6020
VIVES 25 6.3 16 065F6025 08
vie
32 10 065F6032
40 12 065F6040
Valvole di zona AMZ a 3 vie - Deviatrici
Valvola completa di attuatore
kvs Codice Codice
Modello DN ‘ m/h 230V 24V ‘ PL
15 43 082G5418 082G5412
20 83 082G5419 082G5413
08
25 13 082G5420 082G5414
32 21 082G5421 082G5415

6 - Regolazione e bilanciamento

Attuatore elettrotermico

Modello

Codice PL

230/240V 082F0001

ABV NO
24V 082F0002
08
230/240V  082F0051
ABV NC
24V 082F0052
Attuatore elettrotermico
Modello DN Codice PL
230/240V  082F0001
ABV NO
24V 082F0002
08
230/240V  082F0051
ABV NC
24V 082F0052



https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Valvole-per-attuatori-termostatici/VMT%2C-1-50-m%C2%B3-h%2C-Filettatura-esterna%2C-G-3-4-A/p/065F0115
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Valvole-per-attuatori-termostatici/VMT%2C-2-30-m%C2%B3-h%2C-Filettatura-esterna%2C-G-1-A/p/065F0120
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Valvole-per-attuatori-termostatici/VMT%2C-3-10-m%C2%B3-h%2C-Filettatura-esterna%2C-G-1-1-4-A/p/065F0125
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-ABV%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082F0001
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-ABV%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082F0002
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-ABV%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082F0051
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-ABV%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082F0052
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-112%2C-17-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/082G5406
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-112%2C-17-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/082G5400
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-112%2C-28-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-3-4/p/082G5407
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-112%2C-28-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-3-4/p/082G5401
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-112%2C-39-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1/p/082G5408
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-112%2C-39-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1/p/082G5402
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-112%2C-84-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-1-4/p/082G5409
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-112%2C-84-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-1-4/p/082G5403
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-112%2C-156-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-1-2/p/082G5410
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-112%2C-156-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-1-2/p/082G5404
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-112%2C-243-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-2/p/082G5411
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-112%2C-243-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-2/p/082G5405
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-ABV%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082F0001
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-ABV%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082F0002
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-ABV%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082F0051
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-ABV%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082F0052
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Valvole-per-attuatori-termostatici/VMV%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-G-3-4-A%2C-M30/p/065F6015
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Valvole-per-attuatori-termostatici/VMV%2C-4-00-m%C2%B3-h%2C-G-1-A%2C-M30/p/065F6020
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Valvole-per-attuatori-termostatici/VMV%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-G-1-1-4-A%2C-M30/p/065F6025
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Valvole-per-attuatori-termostatici/VMV%2C-10-00-m%C2%B3-h%2C-G-1-1-2-A%2C-M30/p/065F6032
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Valvole-per-attuatori-termostatici/VMV%2C-12-00-m%C2%B3-h%2C-G-2-A%2C-M30/p/065F6040
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-113%2C-4-30-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/082G5418
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-113%2C-4-30-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/082G5412
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-113%2C-8-30-m%C2%B3-h%2C-Rp-3-4/p/082G5419
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-113%2C-8-30-m%C2%B3-h%2C-Rp-3-4/p/082G5413
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-113%2C-13-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1/p/082G5420
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-113%2C-13-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1/p/082G5414
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-113%2C-21-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-1-4/p/082G5421
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-di-zona-motorizzate-on-off/AMZ-113%2C-21-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-1-4/p/082G5415
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole di zona
motorizzate a 2 0 3 vie
AMZ112/AMZ 113

Descrizione

Le valvole AMZ sono valvole dizonaa 2 e
3 vie motorizzate.

Applicazioni

Le valvole AMZ possono essere utilizzate
per il controllo di zona di impianti
radianti o solari e, nella versione a 3 vie,
nella gestione della priorita in impianti di
riscaldamento e ACS.

Caratteristiche tecniche

- Indicatore della posizione della valvola

« Interruttore ausiliario integrato
- Alimentazione a 230 0 24V
+ Velocita dell'attuatore 30 0 60 s/90°

+ Controllo ON/OFF Dati dimensionali

+ Classe di protezione IP42

. DN15-50 per AMZ 112, DN15-32 per , Conmess.| L | B | N
Tipo DN

101 84

AMZ 113 G mm

+ Kvs 17-243 per AMZ 112,4,3-21 per 15 " 61 204 37
AMZ 113 B
« Pressione nominale: PN40 per AMZ 112 20 2 635033 57
DN15-32 e AMZ113. PN25 per AMZ 25 1 845 372 2
112 DN40-50 ©
32 1% 985 475 42
Voce di capitolato AMZ 112
40 1% 110 53 42
- Valvola di zona a sfera a due vie 50 2 130 64 48

completa di attuatore elettromeccanico

ON/OFF.
- Disponibile con alimentazione w‘g
101 84
a240230v Conness. L B N § §
- DN15-50 G mm S=
&9

- Kvs 17-243 m*/h

, ATk
64,5 38 49,5 fz

2

Voce di capitolato AMZ 113 20 % 78 42 59,5
+ Valvola di zona a sfera a tre vie » ! o 465 | 753
completa di attuatore elettromeccanico 3 " 118 6125 955

ON/OFF, utilizzabile per applicazioni di
deviazione.

« Disponibile con alimentazione
a24 0230V

. DN15-32
« Kvs4,3-21 m’/h
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole rotative

aldedvie

HRB 3/4-HRE 3/4 - HFE 3

Descrizione

Le valvole HRB, HRE e HFE sono rotative
a 3 0 4 vie disponibile sia in ottone

che in ghisa. La versione flangiata e
disponibile solo in ghisa. Possono essere
utilizzate con leva manuale o attuatore
elettromeccanico.

Applicazioni

Le valvole HRB, HRE e HFE sono utilizzabili
nelle applicazioni in cui non e necessaria
una curva caratteristica specifica e

in cui e accettato un certo livello di
trafilamento.

y )

v

6 - Regolazione e bilanciamento

)

Caratteristiche tecniche

- Indicatore della posizione della valvola
(visibile anche con attuatore montato)

- Maniglia ergonomica

« DN15-50 perHRB3/4,HRE 3/ 4
« DN20-150 per HFE 3

+ Kvs 0,4-400 mA3/h

- Connessioni filettate internamente per
HRB e HRE, flangiate per HFE

- Pressione nominale: PN10 per valvole
in ottone, PN6 per valvole in ghisa

. Caratteristicaa S

Voce di capitolato

HRB 3

- Valvola rotativa a 3 vie in ottone
dezincato utilizzabile con maniglia
ergonomica o attuatore rotativo
Danfoss.

- Lavalvola e dotata di indicatore di
posizione visibile anche con attuatore
installato.

- Piu bassa classe di trafilamento della
categoria.

+ Connessioni filettate internamente.
- Caratteristicaa S

« DN 15-50

+ Kvs 0,4-40 m*/h

- PN10

HRE 4

+ Valvola rotativa a 4 vie in ghisa

utilizzabile con maniglia ergonomica
0 attuatore rotativo Danfoss.

- Lavalvola e dotata di indicatore di

posizione visibile anche con attuatore
installato.

- Piu bassa classe di trafilamento della

categoria.

- Connessioni filettate internamente.
- Caratteristicaa S

- DN 20-50

+ Kvs 6,3-40 m*/h

- PN6
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HRB 4 Caratteristiche della valvola
+ Valvola rotativa a 4 vie in ottone Le valvole a 3 e 4 vie HRB, HRE, HFE hanno caratteristica a S.
dezincato utilizzabile con maniglia
ergonomica o attuatore rotativo 3 Vie 4 Vie
Danfoss. ‘ - . 100 = 100 =
+ Lavalvola é dotata di indicatore di ol B N w0
posizione visibile anche con attuatore _ \ B
installato. i i
+ Piu bassa classe di trafilamento della T \\ T w0
categoria. »l N i
- Connessioni filettate internamente. o N //
- Carattens“ca a S 0 1‘0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50
opening angle [*] opening angle [*]
« DN 15-50
- Kvs 2,5-40 m*/h
- PN10
HFE 3
-+ Valvola rotativa a 3 vie in ghisa . .
utilizzabile con maniglia ergonomica o Diagramma Pressione Temperatura
attuatore rotativo Danfoss.
PN 16
+ Lavalvola é dotata di indicatore di
pOS|Z|||one visibile anche con attuatore P max(bar)
installato. 15 Do
« Piu bassa classe di trafilamento della
11 Dass ' PN 10
categoria. 10
- Connessioni flangiate PN6 CuZn36Pb2As
- Caratteristicaa S 5 /
. DN 20-150 y
+ Kvs 12-400 m*/h o
- PN6 0 40 80 120 160 200 g E
S8
t(°C) =g
HRE 3 o=
e o
- Valvola rotativa a 3 vie in ghisa PN 25
utilizzabile con maniglia ergonomica o
attuatore rotativo Danfoss. P max(bar)
+ Lavalvola é dotata di indicatore di 8
posizione visibile anche con attuatore | | |
installato. ’r PN 6
+ Piu bassa classe di trafilamento della 6 $ ~—_
categoria . J/ ~— EN-GJL-250
- . GG-25
- Connessioni filettate internamente. \V/ ( )
- Caratteristicaa S 0

0 40 80 120 160 200

. DN 20-50 €0

- Kvs 6,3-40 m*/h
- PN6
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole rotative

a3dedvie

HRB 3/4 -HRE 3/4-HFE 3

Dati dimensionali

HRB 3

20 36
25 41
32 47
40 58
50 62,5
HRE 3

A B C D
mm
15 36 72 114 88

72

82

94

116

125

HRB4

Rp 142"

114 88 Rp %’

119 92 Rp1”

125 97 Rp 174"

136 97 Rp 1%"

140,5 103 Rp 2"
HRE 4

0,58

0,92

92

84

A B D
mm
20 52,5 105 130,5 88 Rp %"
25 54 108 132 92 Rp 1"
32 57,5 115 1355 102 Rp 1%"
40 60 120 138 102 Rp 1%"
50 78 156 156 108 pr2"

6 - Regolazione e bilanciamento

2,0

39

92

Peso (kg)
Attuatore
HRB 3 HRB 4
0,55 06

AMB 162 /182

AMB 162 /182

AMB 162 /182

AMB 162 /182

AMB 162 /182

AMB 162 /182

l

23

4,2

C Peso (kg)
Attuatore
HRE 3 L )
09 1,1

AMB 162/ 182

AMB 162/ 182

AMB 162 /182

AMB 162 /182

AMB 162 /182
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HFE 3

90
75

106

NeA
!

=3
L
L=

T

Attuatore

20 131 140 140 70 45 65 11,5 4 35 AMB 162/ 182

25 136 140 150 75 50 75 11,5 4 4 AMB 162 /182

32 152 146 160 80 60 90 15 4 6,6 AMB 162 /182

40 157 146 175 88 65 100 15 4 7.2 AMB 162/ 182

50 171 155 195 98 70 110 15 4 94 AMB 162 /182

65 181 155 200 100 80 130 15 4 11,5 AMB 162 /182

80 208 167 235 118 95 150 18 4 17 AMB 162 /182

100 228 177 265 133 105 170 18 4 22,5 AMB 162 /182

125 253 187 300 150 120 200 18 8 29,5 AMB 162 /182

150 271 192 350 175 133 225 18 8 40,2 AMB 162/ 182 e
v e
55
SE
o .
o=
)
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole rotative
a3dedvie
HRB 3/4 - Dati tecnici

Valore k,, m/h 04 063 1 1.63 25 4
Caratteristica di controllo Caratteristica S
HRB 3 Deviazione: max 0,02% della portata / Miscelazione: max. 0,05% della portata
Trafilamento
HRB 4 Max. 1,0% del Kvs

Pressione nominale PN 10

Pressione chiusura max. bar Deviazione: 2 / Miscelazione: 1

Coppia alla PN Nm 5

Mezzo Acqua ricircolo / acqua glicolata fino al 50%

pH del mezzo Min. 7 Max. 10

Temperatura del mezzo °C 2..110

Attacchi Filettatura interna ISO 7/1
]

Corpo valvola e pattino CuZn36Pb2As (Ottone DZR, CW, 602N

Premistoppa CuZn36Pb2As (Ottone DZR, CW, 602N

Guarnizione premistoppa EPDM

PL 08
L

Codice 06520399 06520400 06520401 06520402 06520403 06520398
L

Codice - - - - 06520411 -
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-3%2C-0-40-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/065Z0399
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-3%2C-0-63-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/065Z0400
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-3%2C-1-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/065Z0401
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-3%2C-1-63-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/065Z0402
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-3%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/065Z0403
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-3%2C-4-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/065Z0398
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-4%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-2/p/065Z0411
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20 25 32 40 50

25 4 6.3 6.3 10 16 25 40

Caratteristica S

Deviazione: max 0,02% della portata / Miscelazione: max. 0,05% della portata

Max. 1,0% del Kvs

10

Deviazione: 2 / Miscelazione: 1

Acqua ricircolo / acqua glicolata fino al 50%

Min. 7 Max. 10

2..110

Filettatura interna ISO 7/1

CuZn36Pb2As (Ottone DZR, CW, 602N

CuZn36Pb2As (Ottone DZR, CW, 602N

EPDM
08

=]
_ 2 E
£s
N
065Z0397 06520404 065Z0405 06520406 06520407 06520408 06520409 06520410 é\ H
o=
e o

. 06520412 06520413 . 06520414 06520415 06520416 06520417
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-3%2C-2-50-m%C2%B3-h%2C-Rp-3-4/p/065Z0397
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-3%2C-4-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-3-4/p/065Z0404
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-3%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-Rp-3-4/p/065Z0405
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-3%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-Rp-1/p/065Z0406
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-3%2C-10-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1/p/065Z0407
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-3%2C-16-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-1-4/p/065Z0408
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-3%2C-25-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-1-2/p/065Z0409
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-3%2C-40-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-2/p/065Z0410
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-4%2C-4-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-3-4/p/065Z0412
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-4%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-Rp-3-4/p/065Z0413
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-4%2C-10-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1/p/065Z0414
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-4%2C-16-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-1-4/p/065Z0415
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-4%2C-25-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-1-2/p/065Z0416
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRB-4%2C-40-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-2/p/065Z0417
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole rotative
asdedvie
HFE 3 - Dati tecnici

Valore k,, m’/h 12 18 28 44 60
Caratteristica di controllo Caratteristica S
Trafilamento HFE 3 Deviazione: max 0,5% del kvs / Miscelazione: max. 1,0% del kvs
Pressione nominale PN 6
Pressione chiusura max. bar 05
Coppia alla PN Nm 5
Mezzo Acqua ricircolo / acqua glicolata fino al 50%
pH del mezzo Min. 7 Max. 10
Temperatura del mezzo °C 2..110
Attacchi Flange PN16
= ]
Corpo valvola e pattino Ghisa grigia EN-GJL-250 (GG25)
Premistoppa CuZn36Pb2As (Ottone DZR, CW, 602N
Guarnizione premistoppa EPDM
PL 08
e
Codice 06520428 06520429 06520430 06520431 06520432
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HFE-3%2C-12-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0428
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HFE-3%2C-18-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0429
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HFE-3%2C-28-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0430
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HFE-3%2C-44-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0431
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HFE-3%2C-60-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0432

65 80 100 125
90 150 225 280
Caratteristica S

Deviazione: max 0,5% del kvs / Miscelazione: max. 1,0% del kvs

10 15
Acqua ricircolo / acqua glicolata fino al 50%
Min. 7 Max. 10
2..110
Flange PN16
-1
Ghisa grigia EN-GJL-250 (GG25)

CuZn36Pb2As (Ottone DZR, CW, 602N

EPDM
08
06520433 06520434 06520435 06520436 06520437
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HFE-3%2C-90-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0433
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HFE-3%2C-150-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0434
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HFE-3%2C-225-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0435
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HFE-3%2C-280-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0436
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HFE-3%2C-DN-150%2C-400-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065Z0437
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Valvole di regolazione motorizzate

Valvole rotative
a3dedvie
HRE 3/4 - Dati tecnici

Diametro Nominale 20 ‘ 25 ‘ 32 ‘ 40 ‘ 50

Valore k,, mi/h 6.3 10 16 25 40

Caratteristica di controllo Caratteristica S

HRE 3 Deviazione: max 0,5% del kvs / Miscelazione: max. 1,0% del kvs
Trafilamento
HRE 4 Max. 1,5% del Kvs
Pressione nominale PN 6
Pressione chiusura max. bar 1
Coppia alla PN Nm 5

Mezzo Acqua ricircolo / acqua glicolata fino al 50%

pH del mezzo Min. 7 Max. 10

Temperatura del mezzo °C

Attacchi

2..110

Filettatura interna ISO 7/1

Corpo valvola e pattino

Premistoppa

Guarnizione premistoppa

PL

Ghisa grigia EN-GJL-250 (GG25)

CuZn36Pb2As (Ottone DZR, CW, 602N

EPDM

08

Codice

06520418

06520419 06520420 06520421 06520422

Codice

6 - Regolazione e bilanciamento

06520423

06520424 06520425 06520426

06520427



https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRE-3%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-Rp-3-4/p/065Z0418
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRE-3%2C-10-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1/p/065Z0419
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRE-3%2C-16-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-1-4/p/065Z0420
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRE-3%2C-25-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-1-2/p/065Z0421
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRE-3%2C-40-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-2/p/065Z0422
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRE-4%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-Rp-3-4/p/065Z0423
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRE-4%2C-10-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1/p/065Z0424
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRE-4%2C-16-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-1-4/p/065Z0425
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRE-4%2C-25-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-1-1-2/p/065Z0426
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-rotative/Valvole-per-riscaldamento-centralizzato/HRE-4%2C-40-00-m%C2%B3-h%2C-Rp-2/p/065Z0427
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Regione lineare

Segnale ingresso (voltaggio, corrente o digitale) 100%

%001 AM_O>_M> MLSU_LOQM -2l0jenye WCO_N_wOn_v
elidsn ojeu mwm einjeladwsay / ejeyiod / esiod / ossalbul ajeubas

IC]

ICazionli

Valvole di regolazione motorizzate
per valvole motorizzate

Gli attuatori elettrici Danfoss di adattano
automaticamente alla posizione di fine

corsa della valvola.
forza massima viene individuata di nuovo

(all'altra posizione di fine corsa della

valvola).
nei sistemi che sono sovradimensionati o

malamente controllati.
vengono utilizzati per indicare le diverse

modalita.

Attuatori elettr

per minimizzare l'inseguimento della

variabile. Cio riduce le variazioni di
temperatura e aumenta la vita utile del
riconoscere la modalita operativa o la
funzione dell'attuatore in ogni istante.
| segnali lampeggianti e i diversi colori

sistema.
Lindicatore LED aiuta I'utilizzatore a

Settaggio Automatico della Corsa
(Funzione Self-Stroking)

La procedura di Self-Stroking inizia con
l'estrazione dello stelo dell'attuatore.
Quando viene individuata la forza
massima alla posizione di fine corsa,
I'attuatore ritrae lo stelo fino a che la
Questa funzione traccia le oscillazione
Modifica la risposta dell'attuatore

Funzione Anti Oscillazione

Indicatore LED

Ind

299
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Valvole di regolazione

Controllo temperatura ACS

AVTB

Modello DN

20
25
15
AVTB
filetto 20
interno
25
15
20
25
Modello ‘ DN
32
VG+AVT
filettata 40
50
15
20
25
VGF+AVT
flangiata
32
40
50

6 - Regolazione e bilanciamento

kvs
m3/h

34

55

34

55

34

55

kvs
m?/h

125

20

6.3

12.5

20

25

VG

PN

‘ PN

25

FV

30°C-100°C

20°C-60°C

Range

Temp. Codice

PL

003N8141

003N8142

003N8143

003N8229

003N8230 08

003N8253

003N2232

0°C-30°C

003N3232

003N4232

‘ Codice ‘ Codice

065B0777

065B0778

065B0779

065B0780

065B0781

065B0782

065B0783

065B0784

065B0785

065-0601

065-0601

065-0601

065-0597

065-0597

065-0597

065-0601

065-0601

065-0601

AVT

VG + AVT



https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Regolatori-termostatici-combinati/AVTB%2C-PN-16%2C-1-90-m%C2%B3-h%2C-30-%C2%B0C---100-%C2%B0C%2C-2-3-m%2C-filettatura-interna/p/003N8141
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Regolatori-termostatici-combinati/AVTB%2C-PN-16%2C-3-40-m%C2%B3-h%2C-30-%C2%B0C---100-%C2%B0C%2C-2-3-m%2C-filettatura-interna/p/003N8142
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Regolatori-termostatici-combinati/AVTB%2C-PN-16%2C-5-50-m%C2%B3-h%2C-30-%C2%B0C---100-%C2%B0C%2C-2-3-m%2C-filettatura-interna/p/003N8143
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Regolatori-termostatici-combinati/AVTB-%28rapida%29%2C-1-90-m%C2%B3-h%2C-20-%C2%B0C---60-%C2%B0C%2C-2-0-m%2C-filettatura-interna/p/003N8229
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Regolatori-termostatici-combinati/AVTB-%28rapida%29%2C-3-40-m%C2%B3-h%2C-20-%C2%B0C---60-%C2%B0C%2C-2-0-m%2C-filettatura-interna/p/003N8230
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Regolatori-termostatici-combinati/AVTB-%28rapida%29%2C-5-50-m%C2%B3-h%2C-20-%C2%B0C---60-%C2%B0C%2C-2-0-m%2C-filettatura-interna/p/003N8253
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Regolatori-termostatici-combinati/AVTB%2C-PN-16%2C-1-90-m%C2%B3-h%2C-0-%C2%B0C---30-%C2%B0C%2C-2-0-m%2C-filettatura-interna/p/003N2232
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Regolatori-termostatici-combinati/AVTB%2C-PN-16%2C-3-40-m%C2%B3-h%2C-0-%C2%B0C---30-%C2%B0C%2C-2-0-m%2C-filettatura-interna/p/003N3232
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Regolatori-termostatici-combinati/AVTB%2C-PN-16%2C-5-50-m%C2%B3-h%2C-0-%C2%B0C---30-%C2%B0C%2C-2-0-m%2C-filettatura-interna/p/003N4232
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VG%2C-12-50-m%C2%B3-h%2C-G-1-3-4-A/p/065B0777
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Attuatori-termostatici/AVT%2C-20-%C2%B0C---70-%C2%B0C%2C-210-mm%2C-5-0-m/p/065-0601
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VG%2C-16-00-m%C2%B3-h%2C-G-2-A/p/065B0778
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Attuatori-termostatici/AVT%2C-20-%C2%B0C---70-%C2%B0C%2C-210-mm%2C-5-0-m/p/065-0601
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VG%2C-20-00-m%C2%B3-h%2C-G-2-1-2-A/p/065B0779
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Attuatori-termostatici/AVT%2C-20-%C2%B0C---70-%C2%B0C%2C-210-mm%2C-5-0-m/p/065-0601
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VGF%2C-4-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B0780
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Attuatori-termostatici/AVT%2C-20-%C2%B0C---70-%C2%B0C%2C-170-mm%2C-5-0-m/p/065-0597
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VGF%2C-6-30-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B0781
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Attuatori-termostatici/AVT%2C-20-%C2%B0C---70-%C2%B0C%2C-170-mm%2C-5-0-m/p/065-0597
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VGF%2C-8-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B0782
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Attuatori-termostatici/AVT%2C-20-%C2%B0C---70-%C2%B0C%2C-170-mm%2C-5-0-m/p/065-0597
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VGF%2C-12-50-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B0783
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Attuatori-termostatici/AVT%2C-20-%C2%B0C---70-%C2%B0C%2C-210-mm%2C-5-0-m/p/065-0601
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VGF%2C-20-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B0784
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Attuatori-termostatici/AVT%2C-20-%C2%B0C---70-%C2%B0C%2C-210-mm%2C-5-0-m/p/065-0601
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Valvole-per-riscaldamento-e-raffrescamento/VGF%2C-25-00-m%C2%B3-h%2C-flangia/p/065B0785
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Termostati-autoazionati/Attuatori-termostatici/AVT%2C-20-%C2%B0C---70-%C2%B0C%2C-210-mm%2C-5-0-m/p/065-0601

ENGINEERING M
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Valvole di regolazione

Controllo temperatura acqua refrigerata
AVTA

Modello PN Range Codice PL
Temp.
003N1132
003N2132
0-30
003N3132
003N4132
10 14 003N1162
15 1.9 003N2162
AVTA 16 25-65 01
20 34 003N3162
25 55 003N4162
10 14 003N1182
15 1.9 003N2182
50-90
20 34 003N3182
25 55 003N4182

1. Serbatoio dell'olio

2. Macchine idrauliche

3. Scambiatori di calore

4. Alimentazione acqua di raffreddamento
5.Valvola termostatica AVTA

DANFOSS
A3N1122.10

Regolazione
e bilanciamento
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https://store.danfoss.com/it/it/Sensing-Solutions/Valvole/Valvole-termostatiche/Valvole-termostatiche/Valvola-termostatica-per-acqua%2C-AVTA-10%2C-G%2C-3-8/p/003N1132
https://store.danfoss.com/it/it/Sensing-Solutions/Valvole/Valvole-termostatiche/Valvole-termostatiche/Valvola-termostatica-per-acqua%2C-AVTA-15%2C-G%2C-1-2/p/003N2132
https://store.danfoss.com/it/it/Sensing-Solutions/Valvole/Valvole-termostatiche/Valvole-termostatiche/Valvola-termostatica-per-acqua%2C-AVTA-20%2C-G%2C-3-4/p/003N3132
https://store.danfoss.com/it/it/Sensing-Solutions/Valvole/Valvole-termostatiche/Valvole-termostatiche/Valvola-termostatica-per-acqua%2C-AVTA-25%2C-G%2C-1/p/003N4132
https://store.danfoss.com/it/it/Sensing-Solutions/Valvole/Valvole-termostatiche/Valvole-termostatiche/Valvola-termostatica-per-acqua%2C-AVTA-10%2C-G%2C-3-8/p/003N1162
https://store.danfoss.com/it/it/Sensing-Solutions/Valvole/Valvole-termostatiche/Valvole-termostatiche/Valvola-termostatica-per-acqua%2C-AVTA-15%2C-G%2C-1-2/p/003N2162
https://store.danfoss.com/it/it/Sensing-Solutions/Valvole/Valvole-termostatiche/Valvole-termostatiche/Valvola-termostatica-per-acqua%2C-AVTA-20%2C-G%2C-3-4/p/003N3162
https://store.danfoss.com/it/it/Sensing-Solutions/Valvole/Valvole-termostatiche/Valvole-termostatiche/Valvola-termostatica-per-acqua%2C-AVTA-25%2C-G%2C-1/p/003N4162
https://store.danfoss.com/it/it/Sensing-Solutions/Valvole/Valvole-termostatiche/Valvole-termostatiche/Valvola-termostatica-per-acqua%2C-AVTA-10%2C-G%2C-3-8/p/003N1182
https://store.danfoss.com/it/it/Sensing-Solutions/Valvole/Valvole-termostatiche/Valvole-termostatiche/Valvola-termostatica-per-acqua%2C-AVTA-15%2C-G%2C-1-2/p/003N2182
https://store.danfoss.com/it/it/Sensing-Solutions/Valvole/Valvole-termostatiche/Valvole-termostatiche/Valvola-termostatica-per-acqua%2C-AVTA-20%2C-G%2C-3-4/p/003N3182
https://store.danfoss.com/it/it/Sensing-Solutions/Valvole/Valvole-termostatiche/Valvole-termostatiche/Valvola-termostatica-per-acqua%2C-AVTA-25%2C-G%2C-1/p/003N4182
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Valvole di miscelazione

Valvola di miscelazione

acqua calda sanitaria

TVM-W

Descrizione

La TVM-W ¢ una valvola miscelatrice
auto-azionata, che fornisce acqua
miscelata ad una temperatura costante.

Viene utilizzata per la fornitura istantanea
d'acqua ad una temperatura desiderata
in applicazioni per acqua calda sanitaria.

- Regolazione della temperatura
nel campo 35~70°C

- Settaggio di fabbrica bloccato a 50°C
- DN20 e DN25

- Blocco della portata nel caso di un
guasto dell'acqua calda e fredda

- Valvola di non ritorno integrata

- Massima temperatura
dell'acqua calda 90°C

+ Massima pressione di lavoro 10 bar
+ Minima pressione di lavoro 0,5 bar
- Pressione differenziale 5 bar

- Stabilita della temperatura +£3°C

a raggiungere il valore
desiderato.
Abbassare la manopola 4
per bloccare la regolazione
raggiunta.

Ruotare la manopola per
miscelare I'acqua fino

6 - Regolazione e bilanciamento

Codice Modello DN
00323145 TVM-W 20 20 1" 2.1 28
00323146 TVM-W 25 25 1"1/4" 33 28
Accessori
Installazione TVM-W
Codice Descrizione PL raccomandata »-l
00323134 Set raccordi DN 20 28 © 2
]
003Z3135 Set raccordi DN 25 28 v |2
i
Sollevare 2
la manopola TVM-W |
per sbloccare 2
la regolazione E |
2
—J ¥
2
I
2
NTCV
Esempio X
applicativo U
con boiler —
U/
\/
& v



https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Other-products/Mixing-valves/TVM-W%2C-DN-20/p/003Z3145
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Other-products/Mixing-valves/TVM-W%2C-DN-25/p/003Z3146
#N/A
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Other-products/Mixing-valves/Set-raccordi-DN-25-per-TVM-W-%283-pz%29/p/003Z3135

ENGINEERING
TOMORROW

Valvole di miscelazione

Valvola di miscelazione
riscaldamento
TVM-H

Descrizione

La valvola TVM-H limita e mantiene
costante livello della temperatura di
miscelazione all'interno di un sistema.

La valvola di miscelazione termostatica
garantisce una temperatura costante
dell'acqua miscelata in uscita.

La valvola TVM-H é utilizzata nelle
applicazioni per il riscaldamento.

- Regolazione della temperatura
nel campo 30~70°C

- Settaggio di fabbrica bloccato a 70°C
- DN20 e DN25

« Blocco della portata nel caso Codice ‘ Modello ‘ ‘ Attacchi ‘
di un guasto dell'acqua calda e fredda

00321120 TVM-H 20 20 1 19 28
- Valvola di non ritorno integrata 00321127 TYM-H 25 2% 11 31 28
+ Massima temperatura
dell'acqua calda 100°C
Accessori

+ Massima pressione di lavoro 10 bar ) I
Esempio applicativo

+ Stabilita della temperatura +3°C Codice ‘ B D ‘ A con riscaldamento a pavimento:
1.TVM-H
003Z3134 Set raccordi DN 20 28 .
2.Valvola dizona
003Z3135 Set raccordi DN 25 28 3.Termostato programmabile

e bilanciamento

Regolazione

Esempio per la regolazione

Rimuovere la vite Rimuovere Rimuovere il dado Riposizionare la maniglia ed effettuare
che fissa la manopola la manopola di fissaggio la regolazione desiderata

303
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#N/A
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Other-products/Mixing-valves/Set-raccordi-DN-25-per-TVM-W-%283-pz%29/p/003Z3135
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Other-products/Mixing-valves/TVM-H%2C-DN-20/p/003Z1120
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Other-products/Mixing-valves/TVM-H%2C-DN-25/p/003Z1127
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Valvole di miscelazione

Valvole di by-pass per impianti
con caldaia autonoma e valvole termostatiche
AVDO

Descrizione

Le AVDO sono valvole di by-pass
automatiche che possono essere
utilizzate nei sistemi di riscaldamento

e raffrescamento per garantire un
volume minimo di circolazione d'acqua
attraverso caldaie e pompe dell'acqua in
relazione alla regolazione della pressione
differenziale.

Valvola ad angolo e diritta:
entrata con filettatura interna
ed uscita con dado e codolo.

- Campo di regolazione 0,05~0,5 bar
- Pressione massima di esercizio 10 Bar

- Pressione differenziale massima 0,5 bar

- Massima temperatura dell'acqua
90°C/120°C (per funzionamento
intermittente)

Esempio per il mantenimento Esempio per il controllo
di una minima portata con un gas boiler della pressione differenziale
AVDO

®

Q QO

Codice Modello Attacchi

003L6003 AVDO 15 ANG 15 172" 1.1 03
003L6008 AVDO 20 ANG 20 3/4" 2 03
003L6013 AVDO 25 ANG 25 1" 32 03
003L6018 AVDO 15 DRITTA 32 172" 11 03
003L6023 AVDO 20 DRITTA 40 3/4" 2 03
003L6028 AVDO 25 DRITTA 15 1" 32 03
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Controlli-automatici-del-bypass/Controllo-automatico-del-bypass%2C-AVDO%2C-DN-15%2C-Ad-angolo%2C-filettatura-interna%2C-Filettatura-esterna/p/003L6003
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Controlli-automatici-del-bypass/Controllo-automatico-del-bypass%2C-AVDO%2C-DN-20%2C-Ad-angolo%2C-filettatura-interna%2C-Filettatura-esterna/p/003L6008
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Controlli-automatici-del-bypass/Controllo-automatico-del-bypass%2C-AVDO%2C-DN-25%2C-Ad-angolo%2C-filettatura-interna%2C-Filettatura-esterna/p/003L6013
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Controlli-automatici-del-bypass/Controllo-automatico-del-bypass%2C-AVDO%2C-DN-15%2C-Dritto%2C-filettatura-interna%2C-Filettatura-esterna/p/003L6018
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Controlli-automatici-del-bypass/Controllo-automatico-del-bypass%2C-AVDO%2C-DN-20%2C-Dritto%2C-filettatura-interna%2C-Filettatura-esterna/p/003L6023
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-termostatiche-per-radiatore/Controlli-automatici-del-bypass/Controllo-automatico-del-bypass%2C-AVDO%2C-DN-25%2C-Dritto%2C-filettatura-interna%2C-Filettatura-esterna/p/003L6028

ENGINEERING
TOMORROW

Danfi

Valvole di miscelazione

Valvole termostatiche
di bilanciamento dei rami ACS

MTCV A

Descrizione

Danfoss MTCV versione base A

La MTCV e una valvola proporzionale
termostatica auto-azionata.

Un termoelemento e situato
nel cono della valvola per rispondere
ai cambiamenti di temperatura.

Se la temperatura dell'acqua supera
il valore predefinito, il termoelemento
si espande e il cono si sposta verso la

sede della valvola, limitando la portata di

cicrolazione.

Se la temperatura dell'acqua scende sotto
il valore predefinito, il termoelemento apre
la valvola, aumentando la portata nel tubo

di circolazione.

La valvola & in equilibrio quando la
temperatura dell'acqua ha raggiunto il

25 35 45 50 55

Temperatura® C

65 75 85

Esempio di MTCV / versione di base /

L 9 1 Corpo valvola
valore predefinito impostato per valvola. P
2 Molla
Se la temperatura supera di 5°C il valore 3 Cono
predefinito, la mandata attraverso 4 Termoelemento
la valvola si arresta. 5 O-ring
6 Molla disicurezza
- 7 Anello di regolazione
8 Manopola
diregolazione
4 9 Tappo copertura
regolazione
10 Cono modulo
disinfezione
i /e 11 Molla di sicurezza
L] 12 Attacco termometro
w/ //0 13 Presa modulo
disinfezione ‘2
o @
85
=2
S S
o=
e o
Caratteristica di regolazione MTCV A Danfoss MTCV (versione di base - A)
50 s0 50 50
=~ = i 2 ﬂ o H 3 i 4"7-.
NG o fu— w—) (-J _
N = 3 £l 3 %
< \ Version A | — fo— — e
E - = = =2 =
€ s 7 7 - ju—
t t f Lh
P %ﬂ %ﬂ& %&6 P
h [ [ [
0

posizionamento in un impianto di acqua calda sanitaria
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Valvole di miscelazione

Valvole termostatiche
di bilanciamento dei rami ACS

MTCV B

Descrizione

Danfoss MTCV versione B
con Kit accessorio TERMOMETRO

La versione MTCV-B & composta

dalla versione base MTCV-A dotata del
modaulo di disinfezione termica contro
i batteri della Legionella, che possono
essere presenti negli impianti di acqua
calda sanitaria.

Il modulo di disinfezione controllera

la portata in base alle sue caratteristiche
di regolazione, disinfettando
termicamente l'impianto d'acqua calda.

Il modulo di disinfezione apre
automaticamente un by-pass di

Kv min.=0,15 m3/h, il quale consente la
mandata necessaria per la disinfezione.

Nella MTCV-A questo by-pass & sempre
chiuso per prevenire I'accumulo
di sporco e calcare.

Oltre i 75°C una molla di sicurezza
blocchera la circolazione dell'acqua.

Caratteristica di regolazione MTCV B

14 Bypass per disinfezione
15 Termometro

16 Guarnizione Cu

17 Modulo disinfezione

[Versione A

Portata Ilh
v

*Ku,, = 0,60 m*/h per DN 20,

*Kv,, = 0.50 m'/h per DN 15 - portata max
I per il processo di disinfezione alla
temperatura di 70 °C.
| - I L 1
25 35 45 55

Temperatura * C

6 - Regolazione e bilanciamento

[Versione B

65 75 85

o

Danfoss MTCV (versione - B)

Esempio di MTCV / versione B /
posizionamento in un impianto di acqua calda sanitaria

5070 i 5070 5070 i
= = [ =]
ol ol o =
- 2 = —
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Valvole di miscelazione

Valvole termostatiche
di bilanciamento dei rami ACS
MTCV C

Descrizione

Danfoss MTCV versione C

Le versioni A e B della MTCV possono
essere dotate di un processo di
disinfezione regolato elettronicamente
(MTCV-C)

Dopo aver rimosso il tappo dal foro
per la disinfezione & possibile montare
I'adattatore e quindi il fermo attuatore
TWA-A.

Un sensore termico PT 1000 deve essere
montato sulla testa del termometro.

Il termoattuatore e il sensore sono
collegati al regolatore elettronico
CCR-2, il quale consente un processo
di disinfezione efficiente in ciascuna
colonna montante in circolazione.

Con il controllore CCR-3, il campo di
disinfezione regolabile &: 50 - 78°C.

% 18 By-pass (posizione chiusa)
@ 19 Sensore termico PT1000
20 Guarnizione Cu

21 Adattatore per il montaggio
del termoattuatore TWA

Disinfezione non attiva Disinfezione attiva sull’ultima colonna
o~ ) ~f | B
- -7 _I -7 | - _I j %
5. - e E -] 28
e ! | | 28
123 = ) TEd L) s
= .“\".'( 9‘:/ | '; = " :( =<
CC.I::I—' CCR-3

Caratteristica di regolazione MTCV C

Versione &

Fartata I

umm[mm SIOGIDIDISISNS IR ||

s s s s s o | dati possono essere memorizzati in una SD card
Temparntirs * § in formato «txt». Sara quindi possibile convertirli
in files di excel per la generazione di tabelle e grafici.
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Valvole di miscelazione

Valvole termostatiche
di bilanciamento dei rami ACS

MTCV

Descrizione

Valvola termostatica multifunzionale
per acqua calda sanitaria con
ricircolo MTCV

« Pressione d'esercizio max 10 bar
- Temperatura mandata max 100 °C

+ kvSa20°C
DN20 1,8 m3/h/DN15 1,5m3/h

- Isteresi 1,5 K

Versione A

Solo bilanciamento
termostatico

Codice Modello
00324515 MTCV-A
00324520 MTCV-A

6 - Regolazione e bilanciamento

Versione B Versione C
Bilanciamento termostatico + Bilanciamento termostatico +
Disinfezione termica automatica Disinfezione termica automatica,

controllata elettronicamente

DN Attacchi Kvs m*/h PL
15 Rp 172" 1.5 28
20 Rp 3/4" 1.8 28


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-acqua-calda/Thermal-balancing/MTCV%2C-Versione%3A-A%2C-DN-15%2C-DVGW/p/003Z4515
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-acqua-calda/Thermal-balancing/MTCV%2C-Versione%3A-A%2C-DN-20%2C-DVGW/p/003Z4520

ENGINEERING
TOMORROW

Valvole di miscelazione

Valvole termostatiche
di bilanciamento dei rami ACS
Accessori

Codice Modello PL
003Z2021 Modulo disinfezione termostatico - B 28
003Z1023 Termometro a bimetallo con adattatore 28
00321043 Kit attuatore elettrotermico TWA-A (088H3110) + sonda di temperatura ESMB 28
088H3110 Attuatore elettrotermico TWA-A 24Vca/cc 50/60Hz (Normalmente Chiuso) 34
088H3112 Attuatore elettrotermico TWA-A 230Vca 50/60Hz (Normalmente Chiuso) 34
003Z1022 Adattatore per attuatore elettrotermico TWA-A 28
00321024 Raccordo per fissaggio sonda Pt1000 28

00372021 00321023 00371043

e bilanciamento

Regolazione

0

088H3110 00321022 00321024
088H3112
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-acqua-calda/Accessories-for-hot-water-balancing/TWA-A-NC%2C-24V-%2B-sonda-PT-1000/p/003Z1043
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-acqua-calda/Accessories-for-hot-water-balancing/Modulo-disinfezione-termostatica-per-MTCV-Versione-B/p/003Z2021
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-acqua-calda/Accessories-for-hot-water-balancing/Termometro-bi-metallo-con-adattatore/p/003Z1023
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-acqua-calda/Accessories-for-hot-water-balancing/TWA-A-NC%2C-24V-%2B-sonda-PT-1000/p/003Z1043
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Attuatori-elettrotermici/Attuatori-termici%2C-TWA-A%2C-RA%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-NC-%28Normally-Closed%29%2C-0-95-m/p/088H3110
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Riscaldamento-radiante-idronico/Attuatori-elettrotermici/Attuatori-termici%2C-TWA-A%2C-RA%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-NC-%28Normally-Closed%29%2C-0-95-m/p/088H3112
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-acqua-calda/Accessories-for-hot-water-balancing/Adattatore-per-termoattuatore-%28modulo-C%29/p/003Z1022
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Bilanciamento-acqua-calda/Accessories-for-hot-water-balancing/Adattatore-per-ESMB-PT1000/p/003Z1024
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Attuatori elettrici

Attuatore elettrotermico con controllo
ON-OFF per valvole AB-QM DN 15-32

TWA-Q

Descrizione

Attuatore elettrotermico con controllo
ON-OFF per valvole AB-OM DN 15-32.

Il controllo pud essere fatto con un
regolatore ON-OFF o tramite interruttore.

Voce di capitolato

- Attuatore elettrotermico
per AB-QM DN15-32

- Controllo ON-OFF
- Alimentazione 24 0 230V
- Forza di chiusura 90N

- Disponibile nella versione
normalmente aperta (NO) o
normalmente chiusa (NC)

« Cavo standard 1,2m incluso

- Versione NC disponibile anche Alimentazione (V) 24 CA/CC 0230 CA
con cavo da 5 metri Assorbimento elettrico (VA) 2
Frequenza (Hz) 50/60
Dati dimensionali Controllo On/Off
40.5 Forza di chiusura (N) 90
- Corsa Min. (mm) 28
Tempo corsa completa (min.) 3
Temperatura max. del fluido (°C) 120
Temperatura ambiente (°C) 2...60
Temperatura stoccaggio e trasporto (°C) -40 ... +70
g Classe di protezione I
Grado di protezione IP 41
Lunghezza cavo (m) 1,2/5/10
Peso (kg) 0,15
Modello ‘ Alimentaz. Lunghezza cavo ‘ Codice ‘ PL
\' m
TWA-Q 230V NC 230V 1.2 082F1600 28
TWA-Q 230V NO 230V 1.2 082F1601 28
TWA-Q 24V NC 24V 12 082F1602 28
TWA-Q 24V NO 24V 12 082F1603 28
TWA-Q 230V NC 230V 5 082F1604 28
TWA-Q 24V NC 24V 5 082F1605 28
TWA-Q 230V NC 230V 2 (halogen free) 082F1610 28
TWA-Q 24V NC 24V 2 (halogen free) 082F1611 28
co:va:l;IIQCz(:"I{ :‘&o) 24V 12 00320378 28
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-1-20-m/p/082F1600
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-aperto%2C-1-20-m/p/082F1601
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-1-20-m/p/082F1602
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-aperto%2C-1-20-m/p/082F1603
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-5-00-m/p/082F1604
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-5-00-m/p/082F1605
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-2-00-m/p/082F1610
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/TWA-Q%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso%2C-2-00-m/p/082F1611
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Soluzioni-monotubo/TWA-Q-24V-NO-1%2C2m-con-ESMC%28PT1000%29/p/003Z0378

ENGINEERING
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Attuatori elettrici

Attuatore elettrotermico con controllo
ON-OFF per valvole VZL DN 15-20
TWA-ZL

Descrizione

Attuatore elettrotermico con controllo
ON-OFF per valvole VZL DN 15-20.

Il controllo pud essere fatto con un
regolatore ON-OFF o tramite interruttore.

Voce di capitolato

- Attuatore elettrotermico
per AB-QM DN15-32

- Controllo ON-OFF
- Alimentazione 24 0 230V
- Forza di chiusura 105N

- Disponibile nella versione
normalmente aperta (NO) o
normalmente chiusa (NC)

|

- Cavo standard 1,2m incluso Dati tecnici
Alimentazione (V) 24 CA/CC0 230 CA
Dati dimensionali Assorbimento elettrico (VA) 2
Frequenza (Hz) 50/60
40.5
- Controllo On/Off
Forza di chiusura (N) 105
Corsa Min. (mm) 28
Tempo corsa completa (min.) 3
Temperatura max. del fluido (°C) 120
% Temperatura ambiente (°C) 2...60
Temperatura stoccaggio e trasporto (°C) -40...+70
Classe di protezione I
Grado di protezione IP 41
=]
Lunghezza cavo (m) 1.2 "]
£5
Peso (kg) 0,5 NS
o=
o=
e o

Alimentaz.

Lunghezza cavo

Modello v ‘ Codice ‘
TWA-ZL 24V NC 24V 12 082H3100 08
TWA-ZL 24V NO 24V 1.2 082H3101 08
TWA-ZL 230V NC 230V 12 082H3102 08

TWA-ZL 230V NO 230V 12 082H3103 08
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311



https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-TWA-ZL%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H3100
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-TWA-ZL%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H3101
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-TWA-ZL%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H3102
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-TWA-ZL%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H3103

Attuatori elettrici

Attuatore elettrotermico con controllo
modulante per valvole AB-QM DN 15-32

ABNM-A5

Descrizione

Attuatore elettrotermico con controllo
modulante e caratteristica lineare o

logaritmica per valvole AB-QM DN10-32.

312 6 - Regolazione e bilanciamento

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione 24V AC o DC
. Corsa506,5mm

- Versione normalmente aperta (NO)
o chiusa (NC)

- Caratteristica lineare o logaritmica

- Cavo come accessorio

« Rumorosita assente

+ Nessuna necessita di manutenzione

100%

LIN versions
80%

= = = = LOG versions

60%

Flow (%)
»

40% o

20%

Voce di capitolato

- Attuatore elettrotermico

per AB-QM DN 15-32

- Controllo modulante

- Alimentazione 24V AC o DC

- Caratteristica lineare o logaritmica
- Disponibile nella versione

normalmente aperta (NO) o
normalmente chiusa (NC)

- Cavo disponibile come accessorio
- Incluso di adattatore VA 41 per

installazione su valvole AB-QM



Dati tecnici

Versione

Alimentazione

Vers. 5mm AC Vers. 6.5mm AC Vers. 6.5mm DC

NC/NO, LOG
24V AC/DC

NC, LOG/LIN NC/NO, LOG/LIN
24V AC, 50/60 Hz

ENGINEERING
TOMORROW

Dati dimensionali

Versione 5 mm

5mm

Danfi

-10% ... +20% -20%..+10%
Massima corrente in ingresso < 300 mA durata max. 2 min. c .
Potenza W 1.2W § E
Segnale di controllo 0-10V DC L " "
Resistena all'ingresso 100 kQ
Corsa 5mm 6,5mm 61.5mm 443 mm
Forza 100 N £ 5% 125N £ 5%
Tempo di chiusura (NC) .
o apertura (NO) senza alimentazione 35 min. Versione 6,5 mm
Velocita 30 s/mm 8.3 mm
Tempo di calibrazione 30+ 10 min.
Heat-up time 2-3 min. € c
Temperatura mezzo 0-100°C oE\ E
@ 3
Temperatura stoccaggio -25/65°C L
Temperatura ambiente 0/60°C
Grado/classe di protezione IP54/I11 63.5mm 441 mm
Cavo (non incluso) 3x0.22 mm senza alogeni
Adattatore (incluso) VA 41
Peso 1119
e e e
ABNM A5 NC LOG 230V AC corsa 5 mm 082F1160
ABNM A5 NO LIN 24V AC corsa 5 mm NC 082F1161 28
ABNM A5 NCLOG 24V AC corsa 6,5 mm NC 082F1162 28 ,E
ABNM A5 NO LOG 24V AC corsa 6,5 mm NO 082F1163 28 § g
ABNM A5 NCLIN 24V AC corsa 6,5 mm NC 082F1164 28 gé
ABNM A5 NO LIN 24V AC corsa 6,5 mm NO 082F1165 28 .
ﬁg’:gé\s bc 24V DC corsa 6,5 mm NC 082F1166 28
ﬁgl‘:-ﬂollé\s bc 24V DC corsa 6,5 mm NO 082F1167 28
Accessori
Descrizione ‘ Lunghenz1za cavo ‘ Codice ‘ PL
1 082F1081 28
Cavo 5 082F1082 28
10 082F1083 28
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/Cavo-collegamento-per-attuatore-ABN-A5%2C-senza-alogeni%2C-1-m/p/082F1081
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/Cavo-collegamento-per-attuatore-ABN-A5%2C-senza-alogeni%2C-5-m/p/082F1082
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/Cavo-collegamento-per-attuatore-ABN-A5%2C-senza-alogeni%2C-10-m/p/082F1083
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso/p/082F1160
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-5-00-mm%2C-Normalmente-chiuso/p/082F1161
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-6-50-mm%2C-Normalmente-chiuso/p/082F1162
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-6-50-mm%2C-Normalmente-aperto/p/082F1163
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LIN%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-6-50-mm%2C-Normalmente-chiuso/p/082F1164
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-6-50-mm%2C-Normalmente-aperto/p/082F1165
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-6-50-mm%2C-Normalmente-chiuso/p/082F1166
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-elettrotermici/ABNM-A5-0-10V%2C-LOG%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-6-50-mm%2C-Normalmente-aperto/p/082F1167

Attuatori elettrici

Attuatori
per valvole VZL

AMV/E 130-AMV/E 140

Descrizione Voce di capitolato
Attuatori per valvole VZL e AHOM. AMV/E AMV/E 140 AMV/E 130
130 e 140 si differenziano per la velocita
di chiusura. - Attuatore per valvole VZL e AHQM. - Attuatore per valvole VZL e AHQM.
- Attuatore dotato di funzione di - Attuatore dotato di funzione di
. . adattamento automatico della corsa adattamento automatico della corsa
Caratteristiche tecniche A ) ) L . )
che permette una riduzione dei tempi che permette una riduzione dei tempi
. Lunga vita utile di messa in esercizio nella versione di messa in esercizio nella versione
modulante. modulante.
+ Basso rumore ) )
) . - Alimentazione a 24V 0 230V - Alimentazione a 24V 0 230V
- Montaggio senza strumenti ) )
. - Segnale di controllo 3 punti o - Segnale di controllo 3 punti o
- Adattamento automatico della modulante modulante
posizione (solo AME 130,140) o
- Velocita di chiusura 12 s/mm - Velocita di chiusura 24 s/mm
Forza di chiusura 200 N - Forza di chiusura 200 N

Tipo ‘ AMV 130 ‘ AMV 140 ‘ AME 130 ‘ AME 140 Dati dimensionali

Alimentazione (V) 24 AC, 230 AC, +10 .. —15% 24 AC, +10..-15% 92

Consumo di energia (VA) 1 per 24V AC, 8 per 230V AC 13

Frequenza (Hz) 50/60

Segnale di controllo Y 3 punti 0-10V; 4-20 mA

88

Forza di chiusura (N) 200

Max Corsa (mm) 55

Velocita (s/mm) 24 12 24 12

Massima 130 50
Temperatura mezzo (°C)

Temperatura 0...55

ambiente (°C) T
Temperatura (°C)

di trasporto e stoccaggio 0. 70

Classe di protezione Il Il bassissima tensione di sicurezza

Grado di protezione IP 42

Peso (kg) 03

Modello Alimentaz. Velocita ‘ Codice ‘
Vv s/mm

AMV130 24V AC 24 082H8036 08
AMV140 24V AC 12 082H8038 08
AMV130 230V AC 24 082H8037 08
AMV140 230V AC 12 082H8039 08
AME 130 24V AC 24 082H8044 08
AME 140 24V AC 12 082H8045 08
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-130%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082H8036
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-140%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082H8038
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-130%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H8037
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-140%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H8039
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-130%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082H8044
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-140%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082H8045

ENGINEERING
TOMORROW

Attuatori elettrici

Attuatore con controllo a 2 punti (ON-OFF)
per valvole AB-QM DN 15 - 32
AMI 140

Descrizione Caratteristiche tecniche Voce di capitolato
Attuatore con controllo a 2 punti (ON- + Versione a 2 punti e 3 cavi « Attuatore meccanico per valvole AB-
OFF) per valvole AB-QM. Disponibile sia . Funzione di prevenzione per evitare QM DN 15-32 con controllo ON-OFF.
normalmente aperto che normalmente sovraccarichi di valvola e attuatore . Alimentazione a 24 0 230V
chiuso - s

+ Nessuno strumento richiesto + Velocita di chiusura 12 s/mm

per il montaggio - Forza di chiusura 200 N
- Nessuna manutenzione richiesta

- Cavoda 1,5mincluso

Dati dimensionali
Dati Tecnici AMI 140
92
Alimentazione (V) 24 AC, 230V AC
Assorbimento elettrico (VA) 45292
Frequenza (Hz) 50/60 g
Forza di chiusura (N) 200
[ ]] ]
ST
Corsa (mm) 55 [ R
Velocita (s/mm) 12,0 50
Temperatura max. del mezzo (°C) 130
Temperatura ambiente (°C) 0...55
g
o @
Temperatura stoccaggio e trasporto (°C) -40 ... +70 8 E
5%
o=
Grado di protezione P42 22
LU ||
Peso (kg) 0 | -
Modello ‘ Allm\elntaz. ‘ Codice ‘ PL
24V CA 082H8048 28
AMI 140
230V CA 082H8049 28
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/Attuatore-AMI-140-On-Off%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-12-0-s-mm%2C-5-50-mm%2C-1-50-m/p/082H8048
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/Attuatore-AMI-140-On-Off%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-12-0-s-mm%2C-5-50-mm%2C-1-50-m/p/082H8049
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Attuatori elettrici

Attuatori con controllo modulante
a 3 punti per valvole AB-QM DN 15-32
AME/V 110/120 NL/NLX

Descrizione

Attuatore con controllo

modulante a 3 punti per valvole AB-OM
DN 15-32.

I due modelli si differenziano

per la velocita di chiusura.

Questi modelli sono disponibili anche
nella versione NL-X, con segnale di
feedback incluso.

Caratteristiche tecniche

- Versione a 3 punti o modulante

- Funzione di prevenzione per evitare
sovraccarichi di valvola e attuatore

+ Nessuno strumento richiesto
per il montaggio

- Nessuna manutenzione richiesta
- Cavoda 1,5mincluso

- Segnale di feedback nella versione
NL-X

6 - Regolazione e bilanciamento

Voce di capitolato
AMV 110 NL

- Attuatore meccanico per valvole

AB-QM DN 15-32 con controllo
a 3 punti

+ Alimentazione a 24V

- Velocita di chiusura 24 s/mm

- Forza dichiusura 130 N

- Disponibile con cavo dilunghezza 1.5,

50 10 metri

AMV 120 NL

- Attuatore meccanico per valvole

AB-QM DN 15-32 con controllo
a 3 punti

« Alimentazione a 24V

- Velocita di chiusura 12 s/mm

- Forza di chiusura 130 N

- Disponibile con cavo di lunghezza 1.5,

50 10 metri

AME 110 NLX

- Attuatore meccanico per valvole AB-

QM DN 15-32 con controllo modulante

- Alimentazione a 24V

- Velocita di chiusura 24 s/mm

- Forza di chiusura 130 N

- Disponibile con cavo di lunghezza

1.5,50 10 metri.

- Segnale di feedback incluso

AME 110 NL

- Attuatore meccanico per valvole
AB-QM DN 15-32 con controllo
modulante

- Alimentazione a 24V
- Velocita di chiusura 24 s/mm
- Forzadichiusura 130N

- Disponibile con cavo di lunghezza
15,50 10 metri

AME 120 NL

- Attuatore meccanico per valvole
AB-QM DN 15-32 con controllo
modulante

« Alimentazione a 24V

- Velocita di chiusura 12 s/mm

- Forza di chiusura 130 N

- Disponibile con cavo di lunghezza
1.5,50 10 metri




ENGINEERING
TOMORROW

Dati dimensionali

Dati tecnici AMV 110 NL AMV 120 NL AME 110 NL/ NLX AME 120 NL
92

Alimentazione (V) 24 AC; +20 ..-15%
Consumo di energia (VA) 1 2
Frequenza (Hz) 50/60 @

©

3
Segnale di controllo Y 3 punti Modulante 0-10V, 4-20 mA
Forza di chiusura (N) 130
Max Corsa (mm) 50 ! W
Velocita (s/mm) 24 12 24 12
50

Umidita relativa max 80%
Massima 120 F

Temperatura mezzo (°C)

Temperatura

ambiente (°C) 0.9
T(.emperatura (°Q) ) 40 . 70
di trasporto e stoccaggio
AR
Classe di protezione Il ML
Grado di protezione IP 42
Peso (kg) 03
Modello Allm‘elntaz. Codice PL
24V 082H8056 28
=]
AMV 110 NL 24V 082H8080 28 v g
2.8
24V 082H8090 28 SE
]
o=
24V 082H8057 28 il
AME 110 NL 24V 082H8081 28
24V 082H8098 28
AMV 120 NL 24V 082H8058 28
AME 120 NL 24V 082H8059 28
24V 082H8060 28
AME 110 NLX 24V 082H8062 28
24V 082H8064 28
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AMV-110-120-NL-a-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-1-50-m/p/082H8056
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AMV-110-120-NL-a-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-5-00-m/p/082H8080
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AMV-110-120-NL-a-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-10-00-m/p/082H8090
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-120-NL-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-1-50-m/p/082H8057
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-120-NL-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-5-00-m/p/082H8081
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-120-NL-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-10-00-m/p/082H8098
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AMV-110-120-NL-a-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-12-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-1-50-m/p/082H8058
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-120-NL-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-12-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-1-50-m/p/082H8059
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-NLX-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-1-50-m/p/082H8060
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-NLX-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-5-00-m/p/082H8062
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-110-NLX-0-10V%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-24-0-s-mm%2C-5-00-mm%2C-10-00-m/p/082H8064

Attuatori elettrici

Attuatori per valvole
VS, VM, VB e AVOM
AMV/E 10/20/30

Descrizione

Attuatori per valvole VS,VM,VB e AVOM.
Questi tre modelli si differenziano per
velocita di chiusura, forza di chiusura e
massima corsa dello stelo. Riferirsi alla
tabella di selezione per gli accoppiamenti
corretti tra valvole e attuatori.

Caratteristiche tecniche

- Protezione contro sovraccarichi
- Segnale di fine corsa digitale

318 6 - Regolazione e bilanciamento

Voce di capitolato
AMV/E 10

- Attuatore per valvole VS, VM, VB,
AVQM. Attuatore dotato di funzione di
adattamento automatico della corsa
che permette una riduzione dei tempi
di messa in esercizio nella versione
modulante.

- Alimentazione a 24V 0 230V

- Segnale di controllo 3 punti
o modulante

- Velocita di chiusura 14 s/mm

- Forza di chiusura 300 N

- Corsa massima 7 mm

AMV/E 30

- Attuatore per valvole VS, VM, VB,
AVOM. Attuatore dotato di funzione di
adattamento automatico della corsa
che permette una riduzione dei tempi
di messa in esercizio nella versione
modulante.

- Alimentazione a 24V 0 230V

- Segnale di controllo 3 punti
o modulante

- Velocita di chiusura 3 s/mm

- Forza di chiusura 450 N

« Corsamassima 10 mm

AMV/E 20

- Attuatore per valvole VS, VM, VB,

AVQM. Attuatore dotato di funzione di
adattamento automatico della corsa
che permette una riduzione dei tempi
di messa in esercizio nella versione
modulante.

- Alimentazione a 24V 0 230V
- Segnale di controllo 3 punti

o modulante

- Velocita di chiusura 15 s/mm
- Forza di chiusura 450 N
« Corsamassima 10 mm




ENGINEERING
TOMORROW

Dati dimensionali

Dati tecnici AMV 10 ‘ AMV 20 ‘ AMV 30 ‘ AME 10 ‘ AME 20 ‘ AME 30
Alimentazione (V) 24 AC, 230 AC, +10 .. ~15% 24 AC,+10..-15% AMV/E10
Consumo di energia (VA) 2 7 4 9 121
Frequenza (Hz) 50/60
Segnale di controllo 3 punti 0-10V,4-20 mA
Forza di chiusura (N) 300 450 300 450 B
Max Corsa (mm) 7 10 7 10 r .
Velocita (s/mm) 14 15 3 14 15 3 %ﬂi
Massima
Temperatura mezzo (°C) 130 150 150 150
Temperatura 0. 55 83
ambiente (°C) "
Umidita (RH) 5-95% no condensa 8 %
N
Temperatura (°C) 4070 <
di trasporto e stoccaggio o =
Classe di protezione Il 1 (230 V), Il (24 V) Il 1(230V), Il (24 V) . 4
I Il
Grado di protezione IP 54
Peso (kg) 0,6 14 0,6 1,45
- AMV/E 20/30
Modello Allm\e,ntaz. Codice PL
AME 10 24V~ 082G3005 08 i 155
AME 20 24V~ 082G3015 08
AME 30 24V~ 082G3017 08 O
=]
230V~ 082G3001 08 o ]
o @
AMV 10 S SE
24V~ 082G3002 08 NS
s c
o=
230V~ 082G3007 08 &3
AMV 20
24V~ 082G3008 08
230V~ 082G3011 08 N
AMV 30 N
24V~ 2G3012
082G30 08 min. 100
Accessori (solo per AMV 20/30) j
Descrizione Codice PL
Contatti aggiuntivi (2x) 082G3201 08 N =
16| o
Contatti aggiuntivi (2x) e potenziometro (1 kQ) 082G3203 08 47.5
min. 160
Contatti aggiuntivi (2x) e potenziometro (10 kQ) 082G3202 08 83
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-10%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G3005
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-20%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G3015
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-30%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G3017
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-10%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082G3001
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-10%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G3002
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-20%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082G3007
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-20%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G3008
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-30%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082G3011
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-30%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G3012
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/ACCESSORI-PER-AMV-20-23-30-33/p/082G3201
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/ACCESSORI-PER-AMV-20-23-30-33/p/082G3203
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/ACCESSORI-PER-AMV-20-23-30-33/p/082G3202

Attuatori elettrici

Attuatori per valvole
VS, VM, VB e AVOM
AMV/E 13/23/33

Descrizione Voce di capitolato

Attuatori per valvole VS,VM,VB e AVOM. AMV/E 13

Questi tre modelli si differenziano per

AMV/E 23

velocita di chiusura, forza di chiusura e
massima corsa dello stelo. Riferirsi alla

- Attuatore per valvole VS, VM, VB,

AVQM. Attuatore dotato di funzione di

adattamento automatico della corsa
che permette una riduzione dei tempi
di messa in esercizio nella versione
modulante.

- Attuatore con ritorno a molla.

« Alimentazione a 24V 0 230V

- Segnale di controllo 3 puntio
modulante

- Velocita di chiusura 14 s/mm

- Forza di chiusura 300 N

-+ Corsa massima 7 m

tabella di selezione per gli accoppiamenti
corretti tra valvole e attuatori.

Caratteristiche tecniche

« Protezione contro sovraccarichi

- Segnale di fine corsa digitale

Effetto del ritorno a molla

La funzione di sicurezza «spring down»
chiude le valvole a 2 vie e mantiene

aperta la via A-AB nelle valvola a 3 vie. AMV/E 33

- Attuatore per valvole VS, VM, VB,
AVQM. Attuatore dotato di funzione di
adattamento automatico della corsa
che permette una riduzione dei tempi
di messa in esercizio nella versione
modulante.

- Attuatore con ritorno a molla.

- Alimentazione a 24V 0 230V

- Segnale di controllo 3 puntio
modulante

- Velocita di chiusura 3 s/mm

- Forza di chiusura 450 N

+ Corsa massima 10 mm

- Attuatore per valvole VS, VM, VB,

AVQM. Attuatore dotato di funzione di
adattamento automatico della corsa
che permette una riduzione dei tempi
di messa in esercizio nella versione
modulante.

- Attuatore con ritorno a molla.
- Alimentazione a 24V 0 230V
- Segnale di controllo 3 puntio

modulante

- Velocita di chiusura 15 s/mm
« Forzadichiusura 450 N
- Corsa massima 10 mm

—>
SR
SD

SD{} SD{}
I
1

VS, VM, VB, AVOM VMV
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Dati dimensionali

Danfi

Dati tecnici AMV 13 AMV 23 AMV 33 AME 13 AME 23 AME 33
Alimentazione (V) 24V, 230AC, +10 ... ~15% 24V,410 ... ~15% AMV/E 13
Consumo di energia (VA) 2 7 4 9 121
Frequenza (Hz) 50/60
Tempo ritorno a molla (s) 8,5 8 8,5 8
Segnale di controllo 3 punti 0-10V,4-20 mA g
Forza di chiusura (N) 300 450 300 450
Max Corsa (mm) 7 10 7 10 —T)
Velocita (s/mm) 14 15 3 14 15 3
Massima
Temperatura mezzo (°C) 130 150 130 150 83
TemPeratura 0. 55
ambiente (°C) o
o
~
Umidita (RH) 5-95% no condensa E
1S
Tgmperatura (°C) . 40 .70
di trasporto e stoccaggio
Classe di protezione Il 1 (230V), 11l (24 V) Il [(230V), 1l (24 V)
Grado di protezione IP 54
Peso (kg) 0,6 14 0,6 1,45
AMV/E 23/33
i 155
Modello ‘ Al |m\e’ntaz. ‘ Codice ‘ PL
AME 13 24V~ 082G3006 08
AME 23 24V~ 082G3016 08
8 o
AME 33 24V~ 082G3018 08 - s
gg
230V~ 082G3003 08 28
AMV 13 S8
24V~ 082G3004 08 g3
e o
230V~ 082G3009 08 SSSSSSSS\
AMV 23
24V~ 082G3010 08 ' min. 100
230V~ 082G3013 08
AMV 33 |
24V~ 082G3014 08
Accessori (solo per AMV 23/33) N
Descrizione ‘ Codice ‘ PL 475
Contatti aggiuntivi (2x) 082G3201 08 .
min. 160
Contatti aggiuntivi (2x) e potenziometro (10 kQ) 082G3202 08 83
Contatti aggiuntivi (2x) e potenziometro (1 kQ) 082G3203 08 120
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/ACCESSORI-PER-AMV-20-23-30-33/p/082G3201
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/ACCESSORI-PER-AMV-20-23-30-33/p/082G3202
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/ACCESSORI-PER-AMV-20-23-30-33/p/082G3203
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza-certificata-DIN-TUV/Attuatori-elettrici%2C-AME-13%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G3006
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza-certificata-DIN-TUV/Attuatori-elettrici%2C-AME-23%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G3016
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza-certificata-DIN-TUV/Attuatori-elettrici%2C-AME-33%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G3018
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-13%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082G3003
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-13%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G3004
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-23%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082G3009
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-23%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G3010
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-33%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082G3013
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-33%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G3014
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Attuatori elettrici

Attuatore per valvole
a due e tre vie VRB, VRG, VF e AB-QM
AMV/E 435/435 QM

Descrizione Caratteristiche tecniche Voce di capitolato

Attuatore per valvole a due e tre vie VRB, - Alimentazione: 24 VCA/CC e 230 VCA - Attuatore per valvole a due e tre vie VRB,
VRG, VF fino al diametro massimo di . Segnale di controllo: 3 punti (AMV) VRG, VF fino al diametro massimo di
DN80 e con AHQM e AB-OM DN 40-100 o modulante (AME) DNB80 e con AHOM e AB-QM DN 40-100

. Indicazione funzionamento - Disponibile con alimentazione a 24 o
tramite LED 230V e segnale di controllo

. a 3 punti o modulante.
- Segnale difine corsa P

- Comando manuale

6 - Regolazione e bilanciamento
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Dati dimensionali

Dati Tecnici

Alimentazione (V) 24 CA/CC, 230 CA; da +10% fino al -15%
Assorbimento elettrico (VA) 3(24V); 7,6 (AMV 230V); 4,5
Frequenza (Hz) 50 0 60 (per alimentazione in CA)
Segnale di controllo 3-punti flottante, 0-10V, 4-20 mA
Forza di chiusura (N) 400 "
Corsa min. (mm) 20 g
Velocita (s/mm) 75015
Temperatura max. del mezzo (°C) 130
Temperatura ambiente (°C) 0...55
Temperatura stoccaggio e trasporto (°C) -40 ... +70
Grado di protezione IP 54
Peso (kg) 0,15
Modello Alimsntaz. Controllo Codice PL
AME 435 24V CA Modulante 082H0161 08 §
AME 435 QM 24V AC/DC 082H0171 28 E
230V AC 082H0161 08
AMV 435 24V AC/DC 082H0162 08
230V AC 082H0163 08

Accessori - Adattatori

Descrizione ‘ DN ‘ AP Max ‘ Codice ‘ PL

=]

o3

15 9 08 55

S .5

20 4 08 &=

e o
Adattatori 25 2 08

per valvole VRB, VRG, VF

meno recenti 32 1 06520313 08
40 0.8 08
50 0.5 08

Adattatori per AB-QM

M . 40-100 - 08
di prima generazione
Accessori - Riscaldatore di stelo
Descrizione ‘ Codice ‘ PL
Riscaldatore di stelo AB-QM DN 40-100 / AME 435 QM 06520315 08
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-435%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0161
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Attuatori-a-ingranaggi/AME-435-QM%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-20-00-mm/p/082H0171
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-435%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0161
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-435%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0162
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-435%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H0163
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Bilanciamento-e-regolazione-idronici/Valvole-di-regolazione-e-bilanciamento-indipendenti-dalla-pressione/Actuators/Accessori-per-attuatori/Adattatore-AB-QM-%281%C2%AA-generazione%29/p/065Z0313
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Riscaldatore-di-steli-per-AMV%28E%29-335-435/p/065Z0315
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Attuatori elettrici

Attuatore per valvole a due e tre vie

VRB, VRG, VF
AMV/E 438 SU

Descrizione Voce di capitolato

Attuatore per valvole a due e tre vie - Attuatore per valvole a due e tre
VRB, VRG, VF fino al diametro massimo vie VRB, VRG, VF fino al diametro

di DN50. Attuatore con funzione di massimo di DN50. Disponibile con
sicurezza tipo «spring up». alimentazione a 24 0 230V e segnale

di controllo a 3 punti o modulante.
Attuatore con ritorno a molla.

Effetto del ritorno a molla - Forzadi chiusura: 450 N

La funzione di sicurezza «spring up» + Velocita di chiusura 15 s/mm
chiude le valvole a 2 vie e mantiene

- Controllo a 3 punti o modulante
aperta la via B-AB nelle valvola a 3 vie.

- Alimentazione a 24V 0 230V

6 - Regolazione e bilanciamento

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 24 VCA/CC e 230 VCA

- Segnale di controllo: 3 punti (AMV)
o modulante (AME)

- Indicazione funzionamento tramite
LED

- Segnale di fine corsa
- Comando manuale

B ®
SU

p
— — —VB —_—

VF2 VF3,VRG 3,VRB 3




Dati tecnici
Alimentazione (V)
Assorbim. elettrico (VA)
Frequenza (Hz)
Segnale di controllo
Forza di chiusura (N)
Corsa max. (mm)
Velocita (s/mm)

Temperatura
massima del mezzo (°C)

Temperatura
ambiente (°C)

Temperatura (°C)

di stoccaggio e trasporto

Classe di protezione
Grado di protezione

Peso (kg)

Modello

AMV 438 SU

AME 438 SU

AMV 438 SU ‘

24 AC, 230 AC, +10% ... -15%

12
50/60
3 punti
450
15
15
150
0...55
-40 ... +70
1(230V); 1I(24V)
IP 54
2,30
Alimentaz. Controllo
\'}
24V CA/CC 3 punti
230V CA 3 punti
24V CA Modulante

AME 438 SU
24 AC, £10%

14

0-10V; 4-20 mA

1124v)

Codice
082H0122

082H0123

082H0121

PL

08

08

08

ENGINEERING
TOMORROW

Dati dimensionali

1

55

Adapter

CN

\

N

N

] i §
3 \
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-438-SU%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082H0122
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-438-SU%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H0123
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-438-SU%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0121
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Attuatori elettrici

Attuatore per valvole
VEM 2, VES 2, VF, AFQM

AMV/E 55/56

Descrizione

Attuatori per valvole VFM 2, VFS 2, VF,
AFQM. Per i diametri compatibili e

gli adattatori da utilizzare riferirsi alla
tabella di selezione rapida. | due modelli
si differenziano per velocita e forza di
chiusura.

Caratteristiche tecniche

- Adattamento automatico della corsa
in funzione dell'escursione completa
della valvola, con riduzione del tempo di
messa in esercizio (solo per AME 55-56)

- Funzione di scollegamento
per prevenire sovraccarichi.

- Contatti aggiuntivi come accessori

- Controllo manuale

6 - Regolazione e bilanciamento

Voce di capitolato

AMV/E 55

- Attuatore per valvole VFM, VFS, VF, AFQM.

Attuatore dotato di funzione di
adattamento automatico della corsa
che permette una riduzione dei tempi
di messa in esercizio nella versione
modulante.

- Alimentazione a 24V 0 230V

- Segnale di controllo 3 punti
o modulante

- Velocita di chiusura 8 s/mm

- Forza di chiusura 2000 N

AMV/E 56

- Attuatore per valvole VFM, VFS, VF, AFOM.

Attuatore dotato di funzione di
adattamento automatico della corsa
che permette una riduzione dei tempi
di messa in esercizio nella versione
modulante.

- Alimentazione a 24V 0 230V
- Segnale di controllo 3 punti

o modulante

- Velocita di chiusura 4 s/mm
- Forza di chiusura 1500 N




Dati tecnici ‘ AMV 55 ‘ AMV 56 ‘ AME 55 ‘ AME 56
Alimentazione (V) 24,230, +10% 24;+10%
Consumo di energia (VA) 7 17,5 9 19,5
Frequenza (Hz) 50/60
Segnale di controllo Y 3 punti 0-10V; 4-20 mA
Forza di chiusura (N) 2000 1500 2000 1500
Max Corsa (mm) 40
Velocita (s/mm) 8 4 8 4
Massima 200
Temperatura mezzo (°C)
Temperatura
ambiente (°C) 0...55
T?mperatura (°C) . 40 . 70
di trasporto e stoccaggio
Umidita relativa 95% ur.
Classe di protezione 1(230V); Il (24 V) Ml
Grado di protezione IP 54
Peso (kg) 38
Modello Allm\elntaz. Controllo Codice
24V AC 3 punti 082H3020
AMV 55
230V AC 3 punti 082H3021
24V AC 3 punti 082H3023
AMV 56
230V AC 3 punti 082H3024
AME 55 24V AC Modulante 082H3022
AME 56 24V AC Modulante 082H3025
Accessori
Descrizione Codice
Potenziometro (10 kQ/30 mm) 082H7035
Potenziometro (10 kQ/40 mm) 082H7036
Potenziometro (1 kQ/30 mm) 082H7038
Potenziometro (1 kQ/40 mm) 082H7039
Contatti aggiuntivi (2x) 082H7037
Riscaldatore di stelo 24 V AC/DC (Valvole VF DN 100 e VFS2 DN 15-50) 06527020
Adattatore AMV 56 (Valvole VF, VL DN 65,80) 06520312

ENGINEERING
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Dati dimensionali

min 478

325

55
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-55%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082H3020
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-55%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H3021
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-56%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082H3023
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-56%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H3024
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-55%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082H3022
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-56%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082H3025
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/POTENZIOMETRO-AGG-%2810-K-30-mm%29-AMV-55%2C56/p/082H7035
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/POTENZIOMETRO-AGG-%2810-K-40-mm%29-AMV-55%2C56/p/082H7036
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/POTENZIOMETRO-AGG-%281-K-30-mm%29-AMV-55%2C56/p/082H7038
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/POTENZIOMETRO-AGG-%281-K-40-mm%29-AMV-55%2C56/p/082H7039
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/INTERRUTTORE-AGGIUNTIVO-2S-PER-AMV-55-56/p/082H7037
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/RISCALDATORE-STELO/p/065Z7020
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/Adatt-AMx55-56-y23-VRB-G%2CVF-L2009dn65-80/p/065Z0312
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Attuatori elettrici

Attuatori per valvole
VEM 2, VES 2, VF, AFQM, VFG, VFU
AMYV 655, AMV 658 SU/SD

Descrizione

Attuatori per valvole VFM 2, VFS 2, VF,
AFQM, VFG, VFU. Per i diametri
compatibili e gli adattatori da utilizzare
riferirsi alla tabella di selezione rapida. Gli
attuatori si differenziano per la presenza
della funzione di sicurezza di tipo «spring
up» (SU) o «spring down» (SD).

Caratteristiche tecniche

- Adattamento automatico della corsa
in funzione dell'escursione completa
della valvola, con riduzione del tempo
di messa in esercizio (solo per AME
655-658)

- Protezione contro sovraccarichi elettrici
e termici

- Contatti aggiuntivi integrati

- Velocita selezionabile

- Controllo manuale

- Controllo preciso e risposta veloce

6 - Regolazione e bilanciamento

Voce di capitolato
AMV/E 655

- Attuatore per valvole VFM, VFS, VF,
AFQM, VFG, VFU. Attuatore dotato di
funzione di adattamento automatico
della corsa che permette una riduzione
dei tempi di messa in esercizio nella
versione con controllo modulante.

- Alimentazione a 24V 0 230V

- Segnale di controllo 3 puntio
modulante

- Velocita di chiusura 2 0 6 s/mm

- Forza di chiusura 2000 N

AMV/E 658 SU/SD

- Attuatore per valvole VFM, VFS, VF,
AFQM, VFG, VFU. Attuatore dotato di
funzione di adattamento automatico
della corsa che permette una riduzione
dei tempi di messa in esercizio nella
versione con controllo modulante.

- Attuatore dotato di funzione di
sicurezza che ritrae (SU) o estrae
(SD) lo stelo in caso di mancanza di
alimentazione

- Alimentazione a 24V 0 230V

- Segnale di controllo 3 puntio
modulante

- Velocita di chiusura 2 0 6 s/mm

- Forza di chiusura 2000 N




ENGINEERING
TOMORROW

Dati dimensionali

Danfi

Dati tecnici AMV 655 AMV658SD | AMV658SU AME 13 AME23 | AME33
Alimentazione (V) 240r230;+10...-15%; AC or DC 191
Consumo 24V 144 19,2 19,2 144 19,2 19,2
di energia (VA) 230V 16,1 35,7 357 16,1 35,7 357
Frequenza (Hz) 50/60
Segnale di controllo 3 punti Modulante 0-10'V; 4-20 mA
Forza di chiusura (N) 2000
Max Corsa (mm) 50
Velocita (s/mm) 206
Max. Temp. mezzo (°C) 200 (350 con distanziatore per valole VFGS) o))
O
Temp. ambiente (°C) 0..55 ™M "
Umidita (RH) 5-95% no condensa ﬁ
Temp. trasp. e stocc. (°C) —40 ... +70 (stoccaggio per 3 giorni) L
Classe di protezione Il MM
Grado di protezione IP 54
Peso (kg) 53 8,6 8,6 53 8,6 8,6
1
Funzione di sicurezza No Si Si No Si Si Lé:@ W
Velocita ritorno
amolla/corsa 50 mm (s) : 120 120 : 120 120
Grado di protezione Meccanico Elettrico e meccanico
Lo stelo rimane : Lo stelo rimane ; /
Peso (kg) nell'ultima “égﬁg@?{fgﬂa nell'ultima ”é'stg;gcissqg’ga /
posizione posizione
Modello Allm\elntaz. Codice PL
24V 082G3440 08
AMV 655
230V 082G3441 08
24V 082G3446 08 o
AMV 658 SU @
230V 082G3447 08 .
c
24V 082G3444 08 s
AMV 658 SD 2
230V 082G3445 08 v
S E
2.8
5%
]
. §=
Accessori = o
Descrizione Codice PL 186
Adattatore per VFG/S, VFU e AFQM 6 & AFQM PN 25 065B3527 08

se prodotte prima di Marzo 2015
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-655%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082G3440
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-655%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-230-00/p/082G3441
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-658-SU%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082G3446
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-658-SU%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-230-00/p/082G3447
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-658-SD%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082G3444
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-658-SD%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-230-00/p/082G3445
{UTM_LINK}
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Attuatori elettrici

Attuatori

per valvole VF 3, DN 200-300

AME 685

Descrizione

Attuatori per valvole VF 3, DN 200-300.
Si differenzia dall'attuatore AME 855 per
velocita e forza di chiusura .

6 - Regolazione e bilanciamento

Caratteristiche tecniche

- Adattamento automatico della corsa

in funzione dell'escursione completa
della valvola, con riduzione del tempo
di messa in esercizio

- Controllo a 3 punti o modulante

selezionabile

- Segnale in uscita a impulsi o continuo

Protezione contro sovraccarichi elettrici
e termici

- Contatti aggiuntivi integrati
- Velocita selezionabile
- Controllo manuale

- Controllo preciso e risposta veloce

Voce di capitolato

- Attuatore per valvole VF 3 DN200-

300. Attuatore dotato di funzione di
adattamento automatico della corsa
che permette una riduzione dei tempi
di messa in esercizio nella versione con
controllo modulante.

- Alimentazione a 24V 0 230V
- Segnale di controllo 3 punti o

modulante selezionabile

- Velocita di chiusura 2,7 0 6 s/mm
Forza di chiusura 5000 N

-



Dati Tecnici

Alimentazione (V)
Assorbimento elettrico (VA)
Segnale (mA)

Frequenza (Hz)

Input di controllo Y

Output di controllo Y

Forza di chiusura (N)

Max Corsa (mm)

Velocita selezionabile (s/mm)
Temperatura max. del mezzo (°C)
Temperatura ambiente (°C)
Temperatura stoccaggio e trasporto (°C)
Umidita

Classe di protezione

Grado di protezione

Peso (kg)

Controllo Manuale

Risposta alla mancanza di alimentazione

Modello

AME 685

Accessori - Riscaldatore

Descrizione

Riscaldatore di stelo AB-QM DN 125, 150 / AME 55 QM

‘ AMV 685
24 0r230,+10 ... =15 %, AC or DC

35(24V),50 (230V)

10
50/60
Vv 0-10 (2-10) [Ri =100 kO]
mA 0-20 (4-20) [Ri =500 Q]
- 3 punti
Vv 0-10 (2-10) [Ri = 2 kQ)J
mA 0-20 (4-20) [Ri = 550 O]
5000
80
2,706
200
0...455
—40 ... +70 (stoccaggio per 3 giorni)
5-95%
Il
IP 54
75
Elettrico e meccanico
Lo stelo rimane nella stessa posizione
Alimentaz. Codice
\
24V~ 082G3500
230V~ 082G3501
Codice
065727022

PL

08

08

PL

08

493
478

ENGINEERING
TOMORROW

Dati dimensionali

191

0000

min. 575

186
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/Riscaldatore-stelo-AMV55-56/p/065Z7022
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-685%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082G3500
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-685%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-230-00/p/082G3501
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Attuatori elettrici

Attuatori per valvole
VEM, VES, VF, AFQM
AMV/E 85/86

Descrizione Voce di capitolato

Attuatori per valvole VFM, VFS, VF, AMV/E 85

AFQM. Per i diametri compatibili e gli

adattatori da utilizzare riferirsi alla tabella - Attuatore per valvole VEM, VFS, VF, AFQM.
di selezione rapida. | due modelli si Attuatore dotato di funzione di
differenziano per velocita di chiusura. adattamento automatico della corsa

che permette una riduzione dei tempi
di messa in esercizio nella versione
Caratteristiche tecniche modulante.
- Alimentazione a 24V 0 230V

- Adattamento automatico della corsa . Segnale di controllo 3 punti o

in funzione dell'escursione completa

o modulante
della valvola, con riduzione del tempo e
di ) . - Velocita di chiusura 8 s/mm
i messa in esercizio S
(solo per AME 55-56) « Forza di chiusura 5000 N

- Funzione di scollegamento per
prevenire sovraccarichi.

- Contatti aggiuntivi come accessori
« Controllo manuale

6 - Regolazione e bilanciamento

AMV/E 86

- Attuatore per valvole VFM, VFS, VF, AFQOM.

Attuatore dotato di funzione di
adattamento automatico della corsa
che permette una riduzione dei tempi
di messa in esercizio nella versione
modulante.

- Alimentazione a 24V 0 230V
- Segnale di controllo 3 punti o

modulante

- Velocita di chiusura 3 s/mm
- Forza di chiusura 5000 N




ENGINEERING
TOMORROW

Dati tecnici ‘ AMV 85 ‘ AMV 86 ‘ AME 85 ‘ AME 86 Dati dimensionali
Alimentazione (V) 24 AC, 230 AC;da+10a-15% 24 AC+10to -15% 167
Consumo di energia (VA) 10,5 23 12,5 25
Frequenza (Hz) 50/60
Segnale di controllo 3 punti 0-10V; 4-20 mA
Segnale in uscita (N) - 0to10(2to0 10)
& [
Forza di chiusura (N) 5000 [ . l ]
Max Corsa (mm) 40
Velocita (s/mm) 8 3 8 3
8 )
Massima 200 < T
Temperatura mezzo (°C)
Temperatura
ambiente (°C) 0.5
T(.emperatura (°Q) ) 4070 5
di trasporto e stoccaggio -
£
Classe di protezione 1230 V);lll (24 V) Il (24 V) =
Grado di protezione IP 54 §
Peso (kg) 9.8 10 9.8 10
Modello ‘ Allm\elntaz. ‘ Codice ‘ PL
24V 082G1450 08
AMV 85 183
230V 082G1451 08
103
24V 082G1460 08
AMV 86
230V 082G1461 08
AME 85 24V 082G1452 08
AME 86 24V 082G1462 08
3
© S
£ v
o £ s
Accessori 28
s c
]
L 22
Descrizione Attuatore Codice PL |J__|_| o
AMV 86 24V 082H7050 08
AMV 86 230V 082H7051 08 @ [ ]
Contatti aggiuntivi (2x) =
AMV 85 24V 082H7072 08 30
AMV 85 230V 082H7071 08
AMV 86 24V 082H7081 08 82
Contatti aggiuntivi (2x) AMV 86 230V 082H7080 08
e potenziometro (10 k) AMV 85 24V 082H7082 08
AMV 85 230V 082H7083 08
Riscaldatore di stelo 06527021 08

6 - Regolazione e bilanciamento | 333


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-85%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G1450
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-85%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082G1451
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-86%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G1460
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-86%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082G1461
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-85%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G1452
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-86%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G1462
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/INTERRUTTORE-AGG-%282X%29-AMV-86-3-24/p/082H7050
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/INTERRUTTORE-AGG-%282X%29-AMV-86-3-230/p/082H7051
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/INTERRUTTORE-AGG-%282X%29-AMV-85-8-24/p/082H7072
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/INTERRUTTORE-AGG-%282X%29-AMV-85-8-230/p/082H7071
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/INTERRUTTORE-AGG-%282X%29-E-POT-AMV-86-3-24/p/082H7081
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/INTERRUTTORE-AGG-%282X%29-E-POT-AMV-86-3-230/p/082H7080
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/INTERRUTTORE-AGG-%282X%29-E-POT-AMV-85-8-230/p/082H7082
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/INTERRUTTORE-AGG-%282X%29-E-POT-AMV-85-8-24/p/082H7083
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/RISCALDATORE-STELO/p/065Z7021

Attuatori elettrici

Attuatore

per valvole VF 3, DN 200-300

AME 855

Descrizione

Attuatori per valvole VF 3, DN 200-300.
Si differenzia dall'attuatore AME 685 per
velocita e forza di chiusura.

334 6 - Regolazione e bilanciamento

Caratteristiche tecniche

- Adattamento automatico della corsa

in funzione dell'escursione completa
della valvola, con riduzione del tempo
di messa in esercizio

- Controllo a 3 punti o modulante

selezionabile

- Segnale in uscita a impulsi o continuo
- Protezione contro sovraccarichi elettrici

e termici

- Contatti aggiuntivi integrati
- Velocita selezionabile
« Controllo manuale

- Controllo preciso e risposta veloce

Voce di capitolato

- Attuatore per valvole VF 3 DN200-

300. Attuatore dotato di funzione di
adattamento automatico della corsa
che permette una riduzione dei tempi
di messa in esercizio nella versione con
controllo modulante.

- Segnale di output disponibile in

corrente o voltaggio.

- Alimentazione a 24V 0 230V
- Segnale di controllo 3 punti o

modulante selezionabile

- Velocita di chiusura 2 s/mm

Forza di chiusura 15000 N




Dati Tecnici

Alimentazione (V)
Assorbimento elettrico (VA)

Frequenza (Hz)

Segnale di controllo Y

Segnale di controllo X

Forza di chiusura (N)

Max Corsa (mm)

Velocita (s/mm)

Max. Temperatura del mezzo (°C)

Temperatura ambiente (°C)

Temperatura di trasporto e stoccaggio (°C)

Classe di protezione
Grado di protezione
Peso (kg)

Controllo Manuale

Modello

AMV 855

24 (AC) or 115/ 230 (AC), £10%
50 (24V), 63 (230V)
50/60
0-10VDC, 77 kOhm
2-10VDC, 77 kOhm
0-20mA, 510 Ohm
4-20mA, 510 Ohm
0-10VDC, 21200 Ohm, | =8 mA (max.)
0-20 mA, <500 Ohm
4-20 mA, <500 Ohm
15000
80
2
130
-10...50
=20 ... +65
Il
IP 54

11(24V) /11,4 (230V)

Meccanico
Alimentaz. Codice
\'}
24V 082G3510
230V 082G3511

PL

08

08

~770

ENGINEERING
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Dati dimensionali

%
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@120
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-855%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G3510
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-855%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082G3511

Attuatori elettrici

Attuatore

per valvole VRB, VRG, VF e VFS

AMV/E 35

Descrizione

Attuatori per valvole VRB, VRG e VF da
utilizzare con adattatore 06570311

e valvole VFS. Questi attuatori si
distinguono da AMV/E 435 (soluzione
standard per le valvole date) per forza e
velocita di chiusura.

336 6 - Regolazione e bilanciamento

Caratteristiche tecniche

- Lunga vita utile

- Scollegamento automatico per evitare
sovraccarichi

- Adattamento automatico della
posizione

- Segnale di feedback

Voce di capitolato

- Attuatore per valvole VRB, VRG, VF, e

VFS. Attuatore dotato di funzione di
adattamento automatico della corsa
che permette una riduzione dei tempi
di messa in esercizio nella versione
modulante.

- Alimentazione a 24V 0 230V

- Segnale di controllo 3 punti o

modulante

- Velocita di chiusura 3 s/mm
- Forza di chiusura 600 N



AMV 35 ‘

Dati dimensionali

ENGINEERING
TOMORROW

Danfi

Dati tecnici AME 35
155
Alimentazione (V) 24 AC, 230 AC; +10t0-15% 24V AG +10..-15%
Assorbim. elettrico (VA) 7 9 & O W
Frequenza (Hz) 50/60 \
Segnale di controllo 3 punti 0-10V;4-20 mA / o
~
® @ —
Forza di chiusura (N) 600 - o
Bt
Corsa max. (mm) 15
Velocita (s/mm) 34 —
Temp.erat;"f - 150 (200 con adattatore 06582171 o montato orizz) Adattatore 06520311
massima del mezzo per VRG, VRB, VF, VL (DN 15-50) e

Temperatura
ambiente (°C) 0095
T D) 40470 d
di stoccaggio e trasporto
Grado di protezione IP 54 L
Peso (kg) 1,55 1,70 U
&
Modello Allm‘e’ntaz. Codice PL
230V 082G3021 08 16
AMV 35
24V 082G3020 08 475
AME 35 24V 082G3022 08 min. 160
83
S
Accessori @ g
gs
s 2
Descrizione Codice PL e=
o=
e o

Riscaldatore di stelo AB-QM DN 40-100 / AME 15 QM 065B2171 08

Contatti aggiuntivi (2x) 082H7015 08

88

082H7016 08

08 °<!

Adattatore 06527548
per VFS (DN 15-50)
per temperatura media
superiore a 150°C

Contatti aggiuntivi (2x) e potenziometro (10 kQ)

Contatti aggiuntivi (2x) e potenziometro (1 kQ) 082H7017

Adattatore per valvole VFS 2 DN 15-50

(per temperatura del mezzo > 150 °C) 06527548 08

Adattatore per valvole VRB/VRG/VF (2009) DN 15-50 06520311 08
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-35%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082G3021
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMV-35%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G3020
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-35%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082G3022
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/RISCALDATORE-STELO/p/065B2171
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/Interruttore-aggiuntivo-2S-AMV-25-35/p/082H7015
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/I-AGG-2S-%2B-POTENZIOMETRO-%2810-K%29-AMV25%2C35/p/082H7016
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/INTERRUTTORE-AGG-2S-%2B-POTENZIOMETRO-%281-K%29-AMV25%2C35/p/082H7017
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/Adattatore/p/065Z7548
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/Adatt-AMx15-16-25-35-VRB-G%2CVF-L2009dn15-50/p/065Z0311
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Attuatori elettrici

Attuatori

per valvole VRB, VRG, VF

AME 25 SU/SD

Descrizione

Attuatori per valvole VRB, VRG, VF da
utilizzare con adattatore 06570311 e
valvole VFS. Attuatori con funzione di
sicurezza di tipo «spring up» o «spring
downp».

Caratteristiche tecniche

- Lunga vita utile

- Scollegamento automatico per evitare
sovraccarichi

- Adattamento automatico della
posizione

- Segnale di feedback
« Funzione di sicurezza (SU o SD)

6 - Regolazione e bilanciamento

Voce di capitolato

- Attuatore per valvole VRB, VRG, VF e
VFS. Attuatore dotato di funzione di
adattamento automatico della corsa
che permette una riduzione dei tempi
di messa in esercizio nella versione
modulante.

- Attuatore con funzione di sicurezza
- Alimentazione a 24V

- Segnale di controllo modulante

- Velocita di chiusura 15 s/mm

- Forza di chiusura 450 N

Effetto del ritorno a molla

La funzione di sicurezza «spring down»
chiude le valvole VFS, apre VF 2 e mantiene
aperta la via A-AB nelle valvola a 3 vie.

La funzione «spring up» apre le valvole
VFS, chiude VF 2 e mantiene aperta la via
B-AB nelle valvola a 3 vie.

© K 1@

o],
_._..
t

VF3,VRG 3,VRB 3

g

SuU, ) SsU ) SU )
i VR P T

t
VF3,VRG 3,VRB 3

VF2 VF2
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Dati dimensionali

Dati Tecnici AME 25 SU/SD

155
Alimentazione (V) 24 AC, +10%
Consumo di energia (VA) 14
Frequenza (Hz) 50/60
Segnale di controllo 0-10V, 4-20 mA
Forza di chiusura (N) 450
Max Corsa (mm) 15
Velocita a 50 (60) Hz (s/mm) 15 Adattatore 06520311
per VRG, VRB, VF, VL (DN 15-50)
Max. Temperatura del mezzo (°C) 150 (200 con adattatore per valvola VFS)
Temperatura ambiente (°C) 0...55
_ ﬂ \
Temperatura di trasporto e stoccaggio (°C) -40...70 \
Grado di protezione IP 54 §
\
Peso (kg) 11(24V)/ 11,4 (230V) i §
5 \
Modello Allm\e,ntaz. Codice PL
AME 25 SU* 24V AC 082H3041 08 52
AME 25 SD* 24V AC 082H3038 08 min. 160
85
. 123
Accessori
Descrizione Codice PL °
s
o @
Riscaldatore di stelo AB-QM DN 40-100 / AME 15 QM 065B2171 08 s E
N
£
Adattatore per valvole VFS 2 DN 15-50 06527548 08 g=

(per tem. del mezzo > 150 °C)

Adattatore per valvoleVRB/VRG/VF (2009) DN 15-50 065Z0311 08
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Valvole-a-globo/Accessori-per-valvole/RISCALDATORE-STELO/p/065B2171
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/Adattatore/p/065Z7548
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Accessori-per-attuatori/Adatt-AMx15-16-25-35-VRB-G%2CVF-L2009dn15-50/p/065Z0311
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-25-SU%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082H3041
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-per-valvole-a-globo/Attuatori-con-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AME-25-SD%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24/p/082H3038

Attuatori elettrici

Attuatori per valvole rotative

HRB, HRE, HFE

AMB 162/182

Descrizione

Attuatori per valvole rotative HRB, HRE,
HFE. | vari attuatori si differenziano per

velocita di chiusura e per la presenza di
contatti ausiliari integrati.

Le varie differenze sono elencate nella

tabella sotto il paragrafo «listino».

Caratteristiche tecniche

- Interruttore ausiliario aggiuntivo

- Indicazione posizione effettiva valvola

- Possibilita di rotazione manuale della
valvola

+ Nessun rumore o danno in caso di
blocco della valvola

« LED di indicazione del senso
di rotazione e dell'attivazione
dell'interruttore ausiliario ('solo con
controllo a 3 punti)

Voce di capitolato
AMB 162

- Attuatore per valvole rotative HRB,
HRE,HFE DN 15-50.

- Alimentazione a 24V 0 230V

- Segnale di controllo 3 punti o
modulante

- Velocita di chiusura 15/30/60/120/480
sec/90°

- Coppiadiuscita’5 Nm
AMB 182

- Attuatore per valvole rotative HRB,
HRE,HFE DN 15-150.

+ Alimentazione a 24V o0 230V

- Segnale di controllo 3 punti o
modulante

- Velocita di chiusura 60/90/180/240
sec/90°

- Coppiadiuscita 10,15 Nm

6 - Regolazione e bilanciamento

Dati Tecnici
Alimentazione (V)
Assorbimento elettrico (VA)

Frequenza (Hz)

3 punti

Velocita (s/90°) di funzionamento

modulante

Segnale di chiusura

Coppia (Nm)

Angolo di rotazione

Interruttore ausiliario

Max. Temperatura del mezzo (°C)
Temperatura ambiente (°C)
Temperatura di trasporto e stoccaggio (°C)
Classe di protezione

Grado di protezione

Linghezza cavo (m)

Peso (kg)

Colore / Materiale

Dati dimensionali

Con maniglia

101 84

92

l

AMB 162/182

24 CA/CCo 230CA

AMB 162:2,5 - AMB 182: 3,5

50/60

15/30/60/120/240/480

60/90/120*

3 punti/ modulante (0(2)-10V)

510015

90°

regolabile 0-90° (solo attuatori a 3 punti)

110

0...50

-10...80

Il secondo EN 60730-1

IP42 secondo EN 60529

2
03

Grigio scuro / PC

Senza maniglia

—
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| T e
5-5 3 punti 15 24V - 15-50 082H0210 08
5-5 3 punti 30 Aliment = 15-50 082H0211 08
5-5 3 punti 60 Aliment - 15-50 082H0212 08
5-5 3 punti 120 Aliment - 15-50 082H0213 08
5-5 3 punti 480 Aliment - 15-50 082H0214 08
5-5 3 punti 15 Aliment Contatti ausiliari integrati 15-50 082H0215 08
5-5 3 punti 30 Aliment Contatti ausiliari integrati 15-50 082H0216 08
5-5 3 punti 60 Aliment Contatti ausiliari integrati 15-50 082H0217 08
5-5 3 punti 120 Aliment Contatti ausiliari integrati 15-50 082H0218 08
5-5 3 punti 480 Aliment Contatti ausiliari integrati 15-50 082H0219 08
AMB 162 5-5 3 punti 15 Aliment - 15-50 082H0220 08
5-5 3 punti 30 Aliment - 15-50 082H0221 08
5-5 3 punti 60 Aliment - 15-50 082H0222 08
5-5 3 punti 120 Aliment = 15-50 082H0223 08
5-5 3 punti 480 Aliment - 15-50 082H0224 08
5-5 3 punti 15 Aliment Contatti ausiliari integrati 15-50 082H0225 08
5-5 3 punti 30 Aliment Contatti ausiliari integrati 15-50 082H0226 08
5-5 3 punti 60 Aliment Contatti ausiliari integrati 15-50 082H0227 08
5-5 3 punti 120 Aliment Contatti ausiliari integrati 15-50 082H0228 08
5-5 3 punti 480 Aliment Contatti ausiliari integrati 15-50 082H0229 08

5-5 mod 60/90/120 Aliment - 15-50 082H0230 08 £

o @

10 3 punti 60 Aliment - 15-100 082H0231 08 % g

° 8

10 3 punti 60 Aliment - 15-100 082H0232 08 Eﬁ
15 3 punti 60 Aliment = 15-150 082H0233 08
15 3 punti 240 Aliment - 15-150 082H0234 08
15 3 punti 60 Aliment Contatti ausiliari integrati 15-150 082H0235 08
AMB 182 15 3 punti 240 Aliment Contatti ausiliari integrati 15-150 082H0236 08
15 3 punti 60 Aliment = 15-150 082H0237 08
15 3 punti 240 Aliment - 15-150 082H0238 08
15 3 punti 60 Aliment Contatti ausiliari integrati 15-150 082H0239 08
15 3 punti 240 Aliment Contatti ausiliari integrati 15-150 082H0240 08
15 mod 60/90/180 Aliment = 15-150 082H0241 08
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0210
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0211
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0212
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0213
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0214
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0215
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0216
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0217
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0218
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0219
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H0220
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H0221
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H0222
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H0223
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H0224
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H0225
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H0226
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H0227
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H0228
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H0229
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-162%2C-5-N-m%2C-Modulante%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0230
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-182%2C-10-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0231
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-182%2C-10-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-230-00/p/082H0232
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-182%2C-15-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0233
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-182%2C-15-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0234
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-182%2C-15-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0235
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-182%2C-15-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0236
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-182%2C-15-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H0237
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-182%2C-15-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H0238
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-182%2C-15-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H0239
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-182%2C-15-N-m%2C-3-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-230/p/082H0240
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Valvole-di-regolazione-motorizzate/Attuatori-senza-funzione-di-sicurezza/Attuatori-elettrici%2C-AMB-182%2C-15-N-m%2C-Modulante%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-24%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CC%3A-24-00/p/082H0241

342

Regolatori climatici

Regolatori climatici
Centraline di compensazione

ECL

Descrizione

Danfoss vanta una lunga tradizione nella
produzione di regolatori elettronici per il
teleriscaldamento, basata sul successo
e sui vantaggi offerti dalle generazioni
precedenti.

La settima e piu recente generazione di
regolatori Danfoss - ECL Comfort 210 e
310 - assicura comfort e convenienza
nell'utilizzo di tutti gli impianti di
riscaldamento, raffrescamento e di acqua
calda sanitaria.

I nostri regolatori ECL sono conformi agli
standard e rispondono alla domanda di
mercato, integrandosi perfettamente
con i principali componenti di sistema di
Danfoss e di altri fornitori.

E se a cid aggiungiamo la facilita e
l'efficienza dei processi di installazione,
messa in servizio, manutenzione e
aggiornamento dei controllori ECL, il
ritorno sugli investimenti & ancora piu
significativo.

ECL Comfort 310

6 - Regolazione e bilanciamento

Quando “meno” & “piu”

I regolatori ECL Comfort di Danfoss
hanno un aspetto semplice,

ma funzionano in modo intelligente

e offrono una vasta gamma di prestazioni
aggiuntive.

Ad esempio, & possibile ridurre i tempi

di installazione e messa in servizio,

la manutenzione non pianificata e il
consumo energetico, con una curva di

apprendimento degli operatori pill breve.

La“chiave” per tutte le esigenze

I regolatori ECL Comfort si avvalgono
di una gamma completa di Chiavette
Applicazione ECL.

Ciascuna chiavetta & programmata con
i parametri specifici di una particolare
applicazione di teleriscaldamento o di
raffrescamento.

Lingegnosa Chiavetta Applicazione
ECL agevola al massimo linstallazione
e la configurazione dell'applicazione
nel regolatore ECL, il tutto senza dover
ricorrere a una programmazione
avanzata.
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Semplicita ingegnerizzata

Mentre le funzioni della maggior
parte dei regolatori per gli impianti di
riscaldamento diventano sempre piu
complesse, Danfoss ha imboccato una
strada diversa.

Con i regolatori ECL Comfort, configurare
e utilizzare l'impianto di riscaldamento
non e mai stato cosl facile.

Con il regolatore ECL o I'unita di controllo
remoto ECA, tutta la navigazione e le
interazioni avvengono tramite una
manopola sul quadro frontale.

ECL Comfort310

L'ECL Comfort 310 & un regolatore
elettronico avanzato per la
compensazione climatica degli impianti
di teleriscaldamento, riscaldamento

e raffrescamento.

L'ECL Comfort 310 offre opzioni
all'avanguardia in termini di interfaccia
di comunicazione, come il Modbus,
I'M-Bus, Internet e la porta locale USB
per scopi di manutenzione e
programmazione con I'ECL Tool software
per PC.




Descrizione

La famiglia dei regolatori ECL si compone
delle unita 110, 210, 296 e 310. Basate sul
successo delle precedenti generazioni
trovano applicazione nei sistemi di
riscaldamento, raffrescamento, acqua
calda sanitaria e trattamento dell‘aria,
garantendo la massima efficienza,
opportunita di telecontrollo con costi
contenuti e facilita di gestione ed
installazione grazie alle innumerevoli
applicazioni pre-programmate con
sinottici dedicati.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 230Vac o 24Vac

- Consumo: 5VA

- Storage: in chiavetta applicazione

+ Relays: 6 (+4in ECA32)

- Uscite triacs: 3 (coppie)

- Uscite anal.: 3 (da ECA32)

« Ingressitemp.: 10 (+6 in ECA32)

« Ingressi digit.: Si 12V pull-up

« IngressiImpuls.: 2 (in ECA32)

+ Modbus: integrato (RTU / TCP)

- Porta TCP: 502

« M-bus: Integrato fino a 5 slave

+ LON:no

. Ethernet: 1 porta RJ45

- Ind. eth. pred.: 192.168.1.100

+ ECL485 bus: bus proprietario integrato

- USB: 1 porta tipo B

- Display: retroilluminato 128 x 96 dots

+ Durata back up: data e ora 72 ore

- Disp. back up: memoria flash

« IP:IP 41

+ Ottimizzazione e boost

+ Limitazione della temperatura
di ritorno scorrevole basata sulla
temperatura esterna.

- Protezione antigelo

« Funzionalita di blocco riscaldamento
automatico e programmato

- Funzionalita di salvataggio e recupero
dati da chiavetta applicazione

+ Programma anti-legionella
(circuito ACS)

- Comunicazione tramite bus standard
RS485/TCP/IPM-bus e ModBus

Protezione dei motori e delle pompe
Controllo sequenziale a rotazione

di scambiatori di calore in parallelo
(con conta ore, A362)

Curva climatica su sei coordinate
Parametri di controllo della valvola
auto-ottimizzati in funzione della
temperatura di mandata della rete
Limitazione della temperatura

di ritorno scorrevole basata sulla
temperatura esterna.

Bus proprietario ECL 485 master/slave
per connettere diversi regolatori ECL
e/o Unita di Controllo Remoto
Potenti funzionalita di data log,
assimilabili a data-logger stand-alone
e di gestione allarmi (SMTP)
Programmazione di eventi vacanza
Ingressi ed uscite analogiche
Funzione di riempimento automatico
Controllo di pompe gemellari
Controllo di caldaie tramite uscita
proporzionale

Status

Choose ECL

ENGINEERING
TOMORROW

Gamma

ECL Comfort 110

E la base per i sistemi di riscaldamento
dotati di un solo circuito, si
contraddistingue per la facilita d'uso

e la modalita di programmazione
tradizionale. E'possibile sfruttare
vantaggiosamente la sinergia con il
sistema di controllo wireless valvole da
radiatore Danfoss Link.

ECL Comfort 210

Per gli utenti che desiderano maggior
capacita di controllo. Per installazioni
commerciali. Due circuiti controllati,
comunicazione ModBus per sistemi
SCADA installati su brevi distanze (non
opto-isolata).

ECL Comfort 296

Copre le stesse funzionalita della 210
ma e di pari ingombro dei modelli
precedenti 144 x 96mm (ECL 200/300)
per agevolarne la sostituzione. Consente
I'acquisizione di dispositivi M-bus e
dispone di protocollo di comunicazione
Ethernet.

ECL Comfort 310

E il regolatore piu evoluto con un

vasto numero di funzioni: combina

il controllo di tre circuiti con uscite

on-off elettrotermiche, funzioni di
ottimizzazione, caratteristiche avanzate
per la produzione ACS istantanea,
controllo proporzionale (0... 10V) dei
motori, ModBus (RTU e TCP/IP) per grandi
distanze opto-isolato, M-bus master fino
a 5 slave, Ethernet, ingressi analogici

per sensori di pressione/temperatura e
funzionalita data-logger con memoria
residente o estesa sul portale WEB,
connessione al WEB portal Danfoss previa
registrazione.

6 - Regolazione e bilanciamento
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ECL - Chiavette applicazioni

Descrizione Voce di capitolato

Le numerose applicazioni gestibili tramite - Regolatore con compensazione

slot di memoria esterna residente su
chiavette ECL vanno a vantaggio di
impianti di riscaldamento, raffrescamento
alimentati da scambiatori di calore,
generatori a focolare, chiller al servizio

di corpi scaldanti tradizionali, pannelli
radianti, unita terminali e batterie di
trattamento aria.

I fluidi termovettori vengono regolati
tramite azionamenti motorizzati in
funzione di determinate influenze decise
in fase di programmazione, i benefici
che ne conseguono sono traducibili

in un risparmio energetico ed in una
aumentata condizione di comfort.

La funzione di compensazione

delle condizioni climatiche misura

la temperatura esterna ed adatta di
conseguenza la temperatura di mandata
dell'impianto di riscaldamento o di
raffrescamento.

L'impianto asservito ad un compensatore
climatico consente inoltre la regolazione
delle soglie di temperatura in base alla
programmazione oraria, l'ottimizzazione
e la limitazione delle temperature di
ritorno, di mandata, della portata e della
potenza erogata.

Un'ampia scelta di Chiavette
Applicazione ECL consente di utilizzare
I'nardware dell’ECL Comfort in modo
semplice ed efficace.

['applicazione desiderata viene caricata
sul regolatore tramite una Chiavetta
Applicazione ECL, nella quale sono
contenute tutte le informazioni
necessarie per il funzionamento
dell'applicazione (semplici grafici delle
applicazioni sono visualizzati sul display),
cosi come le lingue e le impostazioni
predefinite.

6 - Regolazione e bilanciamento

climatica per la regolazione della
temperatura di mandata negli impianti
diriscaldamento e acqua calda sanitaria

Manopola con selezione a pressione e
rotazione, display grafico retroilluminato
e funzionamento basato su menu nelle
lingue locali

Il regolatore e compatibile con diverse
applicazioni caricate tramite chiavette
software

Impostazione della curva climatica
tramite 6 punti di coordinata

Limitazione della temperatura
di mandata

Compensazione della temperatura
ambiente e periodi Comfort / Eco basati
sU una programmazione settimanale.

Programma per i periodi di vacanza
(assenza)

Limitazione della temperatura di ritorno
a punto fisso (ACS) o in relazione alla
temperatura esterna (riscaldamento)

Pompe controllate in relazione al
fabbisogno di riscaldamento e alla
protezione antigelo

Funzioni di allarme e di registrazione
(log) per tutti i sensori

Bypass manuale sulle singole uscite
Comunicazioni:

M-bus (fino a 5 misuratori), Modbus,
Ethernet, ECL 485 (bus dati interno)

Collegamento per messa in servizio /
manutenzione tramite PC 6 ingressi
per sensori di temperatura (Pt 1000)

- 4ingressi configurati e per applicazioni

6 uscite relé.

3 coppie di uscite elettroniche per un
funzionamento silenzioso della valvola
di regolazione motorizzata

Il modulo di estensione abilita:

- 6 ingressi configurabili aggiuntivi

- 2 contatori impulsi 4 uscite relé

- 3 uscite analogiche

Classe di protezione: IP 41

Adattatore barra DIN integrato

Dim. base inclusa 220 x 110 x Alt. 80 mm

p
280 gt
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ECL - Soluzioni di comunicazione SCADA

Caratteristiche tecniche

Grazie al Portale web ECL e possibile
connettersi ai regolatori ECL tramite PC
o smartphone.

Il Portale ECL per i regolatori elettronici
ECL Comfort 310 e uno strumento
SCADA di facile uso progettato per
ottenere il telecontrollo dellimpianto
termico.

Il Portale consente di ottimizzare

il servizio, la messa in esercizio e la
manutenzione - direttamente dai PC o
dagli smartphone, ovunque ci si trovi.

Portale ECL*

Il Portale ECL di Danfoss, & un efficace
strumento SCADA a disposizione del
personale di servizio delle sottostazioni
di teleriscaldamento, che consente di
snellire gli interventi di assistenza, la
messa in servizio, la manutenzione e il
monitoraggio.

Questa soluzione SCADA web-based

non richiede un server locale e configura
automaticamente l'interfaccia utente e le
funzionalita a supporto dell'applicazione
nel regolatore.

Con il Portale ECL, e possibile monitorare
e controllare remotamente uno o piu
regolatori ECL Comfort 310 con un PC o
app per smartphone.

ECL COMFORT 310 PORTAL

e

Chome ECL < fin ]

&
g 'J‘
s —
a1 ——
152 ) v p—.

* Disponibile in paesi selezionati

Enspire*

Enspire € una soluzione SCADA
web-based di assoluta novita, facile

da usare, destinata agli impianti di
teleriscaldamento tradizionali e di nuova
generazione basati su fonti energetiche
rinnovabili (biomassa, ... Il sistema si
basa su architettura ModBus aperta a
regolatori di terze parti

La soluzione SCADA, in genere installata
localmente presso l'impianto di
generazione, configura automaticamente
l'interfaccia utente e le funzionalita a
supporto dell'applicazione nel regolatore.
I regolatori ECL Comfort 310 e APEX 20
POSSoNO essere monitorati e controllati
da remoto con questa soluzione
residente su server proprietario

o su infrastruttura cloud.

ENGINEERING
TOMORROW

Server OPC

Il Server OPC Danfoss, compatibile con
la maggior parte dei client SCADA,
consente di connettersi e configurare
rapidamente il regolatore ECL come
parte aggiunta in un sistema SCADA.

Il Server OPC supporta i protocolli di
comunicazione Modbus standard
tramite RS485 e/o Ethernet, oltre a
speciali algoritmi di lettura/scrittura
per velocizzare il trasferimento dei dati
da/per il regolatore ECL Comfort 310.

Il pacchetto Server OPC include inoltre
una utility (Configurator) che agevola
notevolmente la configurazione del
Server OPC stesso.

6 - Regolazione e bilanciamento
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ECL - Applicazioni

Controllo riscaldamento

s1 % ECL 110 s2
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Controllo ACS

ECL 110
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Principio di funzionamento

La temperatura di mandata viene gestita in base alla

temperatura ambiente impostata (S2).

- Adattamento della temperature di mandata: La

temperatura di mandata (S3) viene calcolata dal
controllore ECL110 in base alla temperature esterna
(S1). La curva climatica puo essere impostata tramite un
valore di pendenza. E possible impostare un limite max
e min di temperature del fluido.

- Limitazione della temperature di ritorno (54): la

temperature di ritorno per le caldaie a condensazione
non puod essere troppo bassa. Adattamento della
temperature di mandata per soddisfare questa richiesta.

Controllo circolatore: Il circolatore € acceso quando la
temperature di mandata e piu alta di un valore definite
dall'utilizzatore (impostazione di fabbrica: 20°C) o
quando la temperature esterna € minore di un valore
definite dall'utilizzatore (impostazione di fabbrica: 2°C)

Principio di funzionamento

Regolazione della temperature costante dellACS con
scambiatore o serbatoio di accumulo.

- Adattamento della temperature di mandata primario:
se la temperature dellACS & minore del setpoint la
valola a 2 vie sul primario viene aperta gradualmente e
viceversa.

« Limitazione della temperature di ritorno (54): la
temperature di ritorno per le caldaie a condensazione
non pud essere troppo bassa. Adattamento della
temperature di mandata per soddisfare questa richiesta.

« Controllo pompa di ricircolo (app 116.1): Il circolatore
e acceso quando la temperature di mandata dellACS
¢ piu alta di un valore definite dall'utilizzatore
(impostazione di fabbrica: 20°C)

Minima temperature di preriscaldo (app 116.2): il
controllore mantiene una minima temperature di
mandata del primario (52) quando non vi é richiesta di
ACS
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Riscaldamento con bruciatore Riscaldamento con controllo ON-OFF e a velocita variabile
mono-stadio ed accumulo ACS di 1 0 2 pompe di circolazione

- Valvola di regolazione controllata in 0-10V

s1 % ECL210/296/310 - Riempimento automatico con pompe gemellari
/ - Controllo del livello del vaso di accumulo di ricarica
B s 8 - Monitoraggio della pressione del circuito secondario.
P4 @
S2 = s1y ECL 310
I LN I .
; | o
7 s7 2
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2 circuiti riscaldamento Unita trattamento aria con riscaldamento, raffrescamento
ed 1 circuito ACS istantanea e controllo della temperatura ambiente
+ Funzionamento parallelo o con priorita sanitaria. Controllo analogico dello stadio di raffrescamento (M2).

- Monitoraggio di pressione e temperatura.
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ECL - Dati dimensionali

ECL Comfort 110
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ECL - Selezione e listino

Selezione

Modello

sw

Lingua

Relays

Triacs (coppie)
Uscite analogiche
Ingressi temperatura
Ingressi digitali

Ingressi impulso

Modbus

M-bus

LON

Data logging
Ethernet (internet)

Moduli
di estensione 10

Comunicazione
portale ECL

Tempo di backup
data/ora

Tensione
di alimentazione

Consumo

PL

Listino Versione Base

eeprom
(risc./raffr/ACS)

ENG

no

no

no
no
no

no

no

no

36h

24V

3VA

08

eeprom
(risc./raffr/ACS)

ENG

1(3P)

no

no

no

no
no
no

no

no

no

36h

230V

3VA

08

chiavette A 2xx

selezione della
chiavetta

4
2 (3P/PWM)

no

integrati
2

integrato (con sep.
Galv.)

integrato
no
integrato

integrato

no

si

72h

230V

5VA

08

chiavette A 2xx

selezione della
chiavetta

4
2 (3P/PWM)
no
8
integrati
2

integrato (con sep.
Galv.)

no
no
integrato

no

no

no

72h

230V

5VA

08

chiavette A 2xx/3xx

selezione della
chiavetta

6(+4 in ECA32)
3 (3P/PWM)
3 (con ECA32)
10(+6 in ECA32)
integrati
442 in ECA32

integrato (con sep.
Galv.)

integrato
no
integrato

integrato

si

si

72h

24V

5VA

08
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chiavette A 2xx/3xx

selezione della
chiavetta

6(+4 in ECA32)
3 (3P/PWM)

3 (con ECA32)
10(+6 in ECA32)
integrati
4+2in ECA32

integrato (con sep.
Galv.)

integrato
no
integrato

integrato

si

si

72h

230V

5VA

08

Codice

Listino Versioni Speciali

Codice

087B1251

087B1261

087H3000

087H3020

087H3044

087H3040

Con (a])] ECL 210B senza ECL 310B senza
programmatore programmatore display/dial display/dial

087B1252

087B1262

087H3030

087H3050
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Regolatori-ECL-Comfort/ECL-Comfort-110%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-22---26%2C-Tipo-temporizzatore%3A-Nessun-temporizzatore/p/087B1251
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Regolatori-ECL-Comfort/ECL-Comfort-110%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-207---244%2C-Tipo-temporizzatore%3A-Nessun-temporizzatore/p/087B1261
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Regolatori-ECL-Comfort/ECL-Comfort-296/p/087H3000
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Regolatori-ECL-Comfort/ECL-Comfort-210%2C-LCD-a-matrice-di-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-207---244/p/087H3020
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Regolatori-ECL-Comfort/ECL-Comfort-310%2C-LCD-a-matrice-di-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-22---26/p/087H3044
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Regolatori-ECL-Comfort/ECL-Comfort-310%2C-LCD-a-matrice-di-punti%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-207---244/p/087H3040
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Regolatori-ECL-Comfort/ECL-Comfort-110%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-22---26%2C-Tipo-temporizzatore%3A-Settimana/p/087B1252
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Regolatori-ECL-Comfort/ECL-Comfort-110%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-207---244%2C-Tipo-temporizzatore%3A-Settimana/p/087B1262
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Regolatori-ECL-Comfort/ECL-Comfort-210%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-207---244/p/087H3030
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Regolatori-ECL-Comfort/ECL-Comfort-310%2C-Tensione-di-alimentazione-%5BV%5D-CA%3A-207---244/p/087H3050
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ECL - Accessori, sonde e chiavette

Accessori ECL110
Programmatore settimanale 087B1248 08
Kit montaggio a pannello 087B1249 08
Istruzioni App. 116 087B8151 08
Istruzioni App. 130 087B8152 08

Sonde ECL110/210/296/310

Descrizione ‘ Codice ‘ PL
ESM-10 sensore ambiente boxato 087B1164 08
ESM-11 sensore di superficie boxato 087B1165 08
ESMB-12 sensore universale cilindrico 087B1184 08
ESMC sensore di superficie a bracciale 087N0011 08
ESMT sensore esterno 084N1012 08 _‘
ESMU-100 sens. immersione 100mm, rame 087B1180 08 ,‘
ESMU-100 sens. immersione 100mm. SS 087B1182 08 -
ESMU-250 sens. immersione 250mm, rame 087B1181 08
ESMU-250 sens. immersione 250mm, SS 087B1183 08
Pozzetto SS per ESMB 12 100mm 087B1192 08
Pozzetto SS per ESMB 12 250mm 087B1193 08
Pozzetto SS per ESMU-100 in rame 087B1190 08
Pozzetto SS per ESMU-250 in rame 087B1191 08

6 - Regolazione e bilanciamento



https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Sonde-di-temperatura/ESM-10%2C-Tipo-di-sensore%3A-Tetto%2C-Pt-1000/p/087B1164
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Sonde-di-temperatura/ESM-11%2C-Pt-1000/p/087B1165
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Sonde-di-temperatura/ESMB-12%2C-Pt-1000/p/087B1184
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Sonde-di-temperatura/ESMC%2C-Pt-1000/p/087N0011
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Sonde-di-temperatura/ESMT%2C-Pt-1000/p/084N1012
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Sonde-di-temperatura/ESMU-100%2C-Pt-1000%2C-Rame/p/087B1180
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Sonde-di-temperatura/ESMU-100%2C-Pt-1000%2C-Acciaio-inossidabile/p/087B1182
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Sonde-di-temperatura/ESMU-250%2C-Pt-1000%2C-Rame/p/087B1181
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Sonde-di-temperatura/ESMU-250%2C-Pt-1000%2C-Acciaio-inossidabile/p/087B1183
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Accessori/Pozzetti-per-ESMB-12/p/087B1192
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Accessori/Pozzetti-per-ESMB-12/p/087B1193
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Accessori/Pozzetti-per-ESMU/p/087B1190
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Accessori/Pozzetti-per-ESMU/p/087B1191
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Accessori/ECA-110/p/087B1248
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Accessori/Kit-montaggio-ECL/p/087B1249
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Accessori/Instruction-kit-116-GB/p/087B8151
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Accessori/Instruction-kit-130-GB/p/087B8152
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Accessori ECL210/296/310

Base morsettiera 296 087H3240 08
Base morsettiera 210 087H3220 08
Base morsettiera 310 087H3230 08
Kit montaggio a pannello per ECL 296 087H3242 08
ECA 30 087H3200 08
ECA 31 087H3201 08
Kit montaggio a pannello per ECA 30/31 087H3236 08
ECA 32 modulo 10 per ECL 310 087H3202 08
ECA 35 modulo 10 per ECL 310 087H3205 08

Chiavette applicative

Descrizione ‘ Codice ‘ PL

A214 087H3811 08

A217/A317 087H3807 08

A230 087H3802 08

A231 087H3805 08

A232 087H3812 08

A260 087H3801 08

A266 087H3800 08

A361 087H3804 08 °
-

A368 087H3803 08 8 £

A237/A337 087H3806 08 §3
e o

A247/A347 087H3808 08

A367 087H3813 08

A376 087H3810 08

A377 087H3817 08

A275/A375 087H3814 08

A390 087H3815 08
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Chiavette-Applicazione-ECL/Chiavette-Applicazione-ECL%2C-A214/p/087H3811
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Chiavette-Applicazione-ECL/Chiavette-Applicazione-ECL%2C-A217/p/087H3807
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Chiavette-Applicazione-ECL/Chiavette-Applicazione-ECL%2C-A230/p/087H3802
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Chiavette-Applicazione-ECL/Chiavette-Applicazione-ECL%2C-A231/p/087H3805
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Chiavette-Applicazione-ECL/Chiavette-Applicazione-ECL%2C-A232/p/087H3812
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Chiavette-Applicazione-ECL/Chiavette-Applicazione-ECL%2C-A260/p/087H3801
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Chiavette-Applicazione-ECL/Chiavette-Applicazione-ECL%2C-A266/p/087H3800
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Chiavette-Applicazione-ECL/Chiavette-Applicazione-ECL%2C-A361/p/087H3804
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Chiavette-Applicazione-ECL/Chiavette-Applicazione-ECL%2C-A368/p/087H3803
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Chiavette-Applicazione-ECL/Chiavette-Applicazione-ECL%2C-A237/p/087H3806
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Chiavette-Applicazione-ECL/Chiavette-Applicazione-ECL%2C-A247/p/087H3808
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Chiavette-Applicazione-ECL/Chiavette-Applicazione-ECL%2C-A367/p/087H3813
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Chiavette-Applicazione-ECL/Chiavette-Applicazione-ECL%2C-A376/p/087H3810
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Chiavette-Applicazione-ECL/Chiavette-Applicazione-ECL%2C-A377/p/087H3817
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Chiavette-Applicazione-ECL/Chiavette-Applicazione-ECL%2C-A275/p/087H3814
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Chiavette-Applicazione-ECL/Chiavette-Applicazione-ECL%2C-A390/p/087H3815
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Accessori/Base-ECL/p/087H3240
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Accessori/Base-ECL/p/087H3220
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Accessori/Base-ECL/p/087H3230
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Accessori/Kit-montaggio-ECL/p/087H3242
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Accessori/ECA-30/p/087H3200
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Accessori/ECA-31/p/087H3201
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Accessori/Kit-montaggio-ECL/p/087H3236
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Accessori/ECA-32/p/087H3202
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Regolatori-elettronici-e-soluzioni-di-monitoraggio/Accessori/ECA-35/p/087H3205
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Misura dell'energia

Misuratori di energia
Misurazione diretta

Introduzione

Descrizione

La famiglia dei misuratori di energia si
compone dei dispositivi SonoSafe™

10, SonoSelect™ 10, SonoMeter™ 40,

il calcolatore Infocal™ 9 ed i sensori di
portata SonoSensor 30 e Sono 3500 CT™
e si completa con l'interfaccia di sistema
SonoCollect 110.

I misuratori di energia sono i componenti
che provvedono alla misurazione
dell'energia termica.

| dati di energia consumata garantiscono
una fatturazione trasparente a tutti i
livelli, per il fornitore e I'utente.

Grazie all'acquisizione dei consumi, &
facile tenere traccia delle prestazioni
energetiche degli impianti e degli
involucri edilizi.

7 - Misura dell'energia

Gamma

SonoSelect™ 10 / SonoSafe™ 10

Sono misuratori di energia compatti in
cui & il cacolatore & amovibile ma non
separabile, sono approvati MID in classe 2.

Sono idonei al funzionamento in impianti
di riscaldamento ed i SonoSelect™ 10
anche in raffrescamento in ambito
residenziale e commerciale sull'utenza
finale.

Sono predisposti per I'aggiunta di un
modulo di comunicazione e risultano
facilmente configurabili grazie alla
SonoApp (per OS Android).

Nascono predisposti per la lettura
automatica con protocollo M-bus.
Si distinguono per la lunga durata
delle batterie, fino a 17 anni e per le
straordinarie capacita di diagnostica
intrinseche.

SonoMeter™ 40

E una gamma di misuratori di energia
ultrasonici compatti come i SonoSafe™/
Select™, ma nati per I'acquisizione dei
consumi energetici in applicazioni

di riscaldamento, riscaldamento e
raffrescamento combinato in ambito piu
gravoso.

Disponibili dal DN15 fino al DN100.

Sono coperti da approvazione MID in
classe 2 e sono predisposti per la lettura
remota automatica (AMR) con protocollo
M-bus filare, radio o ModBus.

SonoSensor 30

Appartiene al segmento di misuratori di
portata, con uscita impulsiva standard,
inferiore per dimensioni.

E'da abbinare all'Infocal™ 9 per la
costruzione dei misuratori di energia ad
elementi separati dal DN15 al DN100.
Sono coperti da approvazione MID

in classe 2.

Sono 3500 CT™

E un misuratore di portata ultrasonico
per applicazioni esigenti, copre un

range esteso di portata dal gp 100 fino

al gp 9000, progettato per applicazioni

di riscaldamento, raffrescamento

e riscaldamento/raffrescamento
combinato. Siintegra con I'Infocal™ 9
per ampliare la propria funzionalita come
misuratore di energia. Le perdite di carico
sono trascurabili in quanto non vi sono
parti di misurazione che si affacciano
allinterno del tubo. Sono approvati MID
in classe 2.

Infocal™ 9

E un calcolatore di energia da abbinare
ai misuratori di portata Sono 3500 CT™
0 ai SonoSensor 30. E'specificamente
progettato per applicazioni di
riscaldamento, raffrescamento o la
combinazione di entrambe (default).
Sono coperti da approvazione MID in
classe 2.

SonoCollect111/112

E il concentratore dati del portfolio

di misuratori Danfoss M-bus e Radio
868 MHz OMS che consente di
operare a diversi livelli di complessita
di condivisione del dato. utilizzo &
reso semplice dalla integrazione dei
servizi di comunicazione mobile e di
storage FTP integrati oltre al protocollo
ethernet. E'il dispositivo ottimizzato di
accesso al servizio web portal Danfoss
SonoEnergy.



Applicazioni

La tecnologia ultrasonica basata sul
tempo di transito si presta alla misura

di fluidi conduttivi e non, come acqua,
acqua demi, acqua di circolazione inclusi
gli additivi e liquidi omogenei con un
contenuto sospeso (gas, particelle solide)
inferiore al 3% e di viscosita inferiore a
350 cSt.

TBA - TAB
AB~ 'BA

T, = tempo di transito in direzione del flusso
T,, = tempo di transito in contro flusso
v = velocita media

K = fattore proporzionale
(dimensioni caratteristiche)

La tipologia di impianto tipica in cui
sempre pil spesso si rende necessaria

la misurazione dell'energia termica e
quella ad anello chiuso con circolazione
forzata, ma non mancano i sistemi aperti
in cui l'esigenza primaria € la misura
volumetrica del fluido transitato, e.g.
sistemi di scarico, irrigazione, prelievo da
acqua di falda / pozzi, ecc...

L'elemento di misura ultrasonico trova
posto normalmente sulla tubazione

di ritorno, dove il fluido ha gia ceduto
parte rilevante della sua energia e dove
lo stress termico/ambientale risulta
attenuato.
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Raffrescamento
Th|Tc
L= r
Riscaldamento 'l>_ _<ll L= .
Direttiva MID
EN1434
Misuratore
di calore con
approvazione
MID classe 2
\|
Abitazioni Abitazioni Piccoli edifici
mono/bi familiari plurifamiliari commerciali
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Misuratori di calore
ad ultrasuoni
Configurazione batterie

Menu di configurazione

Tutto cio di cui ha bisogno
I'installatore, in un’unica posizione

- Semplice da utilizzare e facilmente b
accessibile M BoNECanG
- L'app puo essere utilizzata per

impostare tutte le funzionalita
avanzate ﬂ =)

Readout Paring

- Sempre disponibile e aggiornata

- Diversi livelli di accesso,
cliente-installatore-gestore

- Indicazione della posizione

- Gestione allarmi

SonoSelect™17 anni =] Locour
di durata della batteria

SonoSelect™ é straordinario dal punto di
vista dell'efficienza energetica. Le sue due
batterie sono progettate per durare 17
anni a temperature ambiente fino a 45 °C.

Previsione intelligente:

SonoSelect™ misura la temperatura
ambiente della batteria e adatta
automaticamente le previsioni di durata.

Batterie di facile sostituzione:

La sostituzione delle batterie & semplice
€ puo essere eseguita senza attrezzi e
senza rischiare di danneggiare la scheda
PCB interna. Cio contribuisce a estendere
la durata del misuratore.

Elevata frequenza di misurazione:

- Comunicazione dei dati tramite AMR
ogni 15 minuti

« Consente di misurare il consumo di
acqua calda domestica ogni 4 secondi

356 7 - Misura dell'energia
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Misuratori di calore
ad ultrasuoni
Possibilita di gestire i consumi

+8%

SonoCollect 110

U

Internet
Software ﬁ "
Chiptool Q v
Gratuito Web Server FTP Server
e interno interno
Portale Sono APP
|
) o SonoCollect Sono APP
Concentratore dati
SonoMeter™40 SonoSafe™ SonoSelect™
SonoCollect 111/112
Tipo Codice Descrizione PL

Concentratore dati M-bus cablato e wM-bus OMS 868MHz, configurazione e parametrizzazione locale via web server integrato
014U1603  Comunicazione tra SonoCollect™ 112 e sistemi di lettura automatica e Soluzione Clouding via cavo ethernet 35
Fino a 80 dispositivi collegabili

SonoCollect™
112 E-WM-80

Concentratore dati M-bus cablato e wM-bus OMS 868MHz, configurazione e parametrizzazione locale via web server integrato
014U1605  Comunicazione tra SonoCollect™ 112 e sistemi di lettura automatica e Soluzione Clouding via GSM 35
Fino a 80 dispositivi collegabili

SonoCollect™
112 G-WM-80

Concentratore dati M-bus cablato, configurazione e parametrizzazione locale via web server integrato
014U1602  Comunicazione tra SonoCollect™ 111 e sistemi di lettura automatica e Soluzione Clouding via cavo ethernet 35
Fino a 125 dispositivi collegabili

SonoCollect™
111 E-M-125

Concentratore dati wM-bus OMS 868MHz, configurazione e parametrizzazione locale via web server integrato
014U1607  Comunicazione tra SonoCollect™ 111 e sistemi di lettura automatica e Soluzione Clouding via cavo etheret 35
Fino a 500 dispositivi collegabili

SonoCollect™
111 E-WM-500

Misura dell'energia

Codice N. Dispositivi

SonoCollect™ 112 E-WM-80 014U1603
SonoCollect™ 112 G-WM-80 014U1605 80 ° . ° .

SonoCollect™ 111 E-M-125 014U1602 125 ° .

SonoCollect™ 111 E-WM-500 014U1607 500 . °

GSM/LTE
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Sistema-di-telelettura/SonoCollet/SonoCollect-112%2C-Ethernet%2C-Memorizzazione-dei-dati%3A-%E2%89%A52-GB%2C-Modulo-M-bus%2C-Wireless-M-Bus-%28OMS%2C-chiave-AES-%2C-auto-scan%29/p/014U1603
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Sistema-di-telelettura/SonoCollet/SonoCollect-112%2C-Ethernet%2C-Memorizzazione-dei-dati%3A-%E2%89%A52-GB%2C-Modulo-M-bus%2C-Wireless-M-Bus-%28OMS%2C-chiave-AES-%2C-auto-scan%29/p/014U1605
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Sistema-di-telelettura/SonoCollet/SonoCollect-111%2C-Ethernet%2C-Memorizzazione-dei-dati%3A-%E2%89%A52-GB%2C-Modulo-M-bus/p/014U1602
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Sistema-di-telelettura/SonoCollet/SonoCollect-111%2C-Ethernet%2C-Memorizzazione-dei-dati%3A-%E2%89%A52-GB%2C-Modulo-M-bus%2C-Wireless-M-Bus-%28OMS%2C-chiave-AES-%2C-auto-scan%29/p/014U1607
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Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss SonoSelect™ 10

Descrizione

SonoSelect™ é straordinario dal punto di

vista dell'efficienza energetica.

Le sue due batterie sono progettate per
durare 17 anni a temperature ambiente
finoa 45 °C.

D15, GW

7 - Misura dell'energia

sonoSelect 10

Applicazioni

Previsione intelligente
SonoSelect™ misura la temperatura
ambiente della batteria e adatta
automaticamente le previsioni di
durata.

Batterie di facile sostituzione

La sostituzione delle batterie € semplice
€ puo essere eseguita senza attrezzi

e senza rischiare di danneggiare la
scheda PCB interna.

Cio contribuisce a estendere la durata
del misuratore.

Elevata frequenza di misurazione
- Comunicazione dei dati tramite AMR
ogni 15 minuti

- Consente di misurare il consumo

di acqua calda domestica ogni
4 secondi

Caratteristiche tecniche

Cavo dati di alta qualita (1,5 m)
gi:gp 1:100 (1:250 su richiesta)

Portata misurata ogni 0,5 secondi
(novita)

Temperatura misurata ogni 4 secondi

Energia calcolata ogni 0,5 secondi
(novita)

Indicatore di flusso inverso

- Durata della batteria paria 17 anni

- Stima della durata della batteria basata

su eventi e calcolo della temperatura,
accessibile tramite SonoApp

P65

Monitoraggio antimanomissione
(rilevamento apertura
dell'alloggiamento)
Aggiornabile tramite moduli di
comunicazione

Lettura

- Display

Guide

Accoppiamento con utilizzatore finale
via app

Configurazione completa:
configurazione mandata/ritorno

Registro diagnostica e test funzionali

- Durata restante della batteria

MID Classe 2 B+D
EN1434 classe 2
Certificato di calibrazione su web



ENGINEERING M
TOMORROW

Dimensioni Voce di capitolato

« Misuratore di energia compatto
per riscaldamento o raffrescamento,
con possibilita di configurazione della
posizione di installazione alla messa

\ in servizio e di scelta della unita

| di misura principale.

Durata della batteria di 16+ 1 anno.
| Portate nominali da 0.6 fino a 6.0 m*/h,
f range dinamico 1:100 (1:250)

Frequenza di interrogazione dei valori
di portata ed energia
ogni 0.5 sec.

max. 37.4

153 Approvato MID in classe di accuratezza
2 EN1434.

Monitoraggio antimanomissione
con generazione di allarme.

Indicazione di flusso inverso.

Funzionalita diagnostica avanzata
con verifica dell'integrita dei
segnali (SonoApp) e dei disturbi
elettromagnetici.

Generazione rapporto di messa
in servizio.

20 25
+ tubo prolunga + tubo prolunga
01401957 014U1958 SOnoApPp.

Pulsante con selezione a pressione,

Accoppiamento con dati utenza tramite

A (mm G#HA G1A G1A G1kA G1kA ) .
(mm) ! ! ! display grafico LCD di 85 x 35mm
B (mm) 12 14 14 16 16 a 8 cifre.
C (mm) 10 130 190 160 260 - Possibilita ‘dl UTI|IZZ‘O dela SonQApp
per Android (tramite testa ottica
D (mm) 335 38 38 40,5 405 Bluetooth LE).
E (mm) 745 775 775 805 805 - Classe di protezione: IP65 con
adattatore su barra DIN integrato.
F = AF (mm) 32 32 32 4 41
Peso (kg) 0,7 038 11 11 1,6
EMC Segnale R
X
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Misura dell'energia

Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss SonoSelect™ 10 DN 15

Dati tecnici

qp m3/h
qs m3/h
qi I/h
Range dinam. 1:250
PN bar

Connessione

Lunghezza mm

Perdite car. qp mbar

Comunicazione

Ingressi impulso n.d.

Uscite impulso
Unita ing.
Installazione
Applicazione Riscald.
Alimentazione

L Sensori Pt1000 m

Temp. del mezzo °C

PL

0.6

1.2

1:100

30

Radio OMS 868

M-Bus

Tramite modulo di comunicazione ausiliario cod. 014U1997

kW/h

Ritorno

Riscald.

Risc./Raffr.

Risc./Raffr.

2 x Batterie AA al litio da 3.6Vcc

1.5

5...105

35

_

Codice 014U0165

* versione Walk-by

7 - Misura dell'energia

014U1300

014U0183 014U0068 014U1307


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-6%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/014U0165
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-6%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/014U1300
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-6%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/014U0183
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-6%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-OMS-868-95-MHz/p/014U0068
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-6%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-OMS-WB-868%2C95-con-2-ingressi-impulsivi/p/014U1307

Riscald.

nd.

150

M-Bus Radio OMS 868

Tramite modulo di comunicazione ausiliario cod. 014U1997

kW/h

Ritorno

Risc./Raffr. Riscald. Risc./Raffr. Riscald. Risc./Raffr.

2 x Batterie AA al litio da 3.6Vcc

1.5

5...105

35

ENGINEERING
TOMORROW

*Radio OMS 868 WB

Riscald.

014U0167

014U1301 014U0185 014U1315 014U0081 014U1308

014U0253
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/014U0167
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/014U1301
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/014U0185
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus%2C-Modulo-ingresso-impulsi-%282-in-%29/p/014U1315
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-OMS-868-95-MHz/p/014U0081
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-OMS-WB-868%2C95-con-2-ingressi-impulsivi/p/014U1308
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-OMS-WB-868%2C95-con-2-ingressi-impulsivi/p/014U0253
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Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss SonoSelect™ 10 DN 20

Dati tecnici

qp m3/h 15 25

qs m3/h 3 5

qi I/h 15 25

Range dinam. 1:250 1:100

PN bar 16

Connessione GTA

Lunghezza mm 130

Perdite car. qp mbar 150 160

Comunicazione M-Bus Radio OMS 868 M-Bus

Ingressi impulso nd. 2 nd. 2

Uscite impulso Tramite modulo di comunicazione ausiliario cod. 014U1997

Unita ing. kW/h

Installazione Ritorno

Applicazione Riscald. Risc./Raffr. Riscald. Risc./Raffr. Riscald.

Alimentazione 2 x Batterie AA al litio da 3.6Vcc

L Sensori Pt1000 m 1.5

Temp. del mezzo °C 5...105

PL 35
-

Codice 014U0169 014U1302 014U1309 014U0171 014U1303 014U0189
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/014U0169
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/014U1302
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-OMS-WB-868%2C95-con-2-ingressi-impulsivi/p/014U1309
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/014U0171
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/014U1303
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/014U0189

25

25

1:100

130

160

M-Bus Radio OMS 868

Tramite modulo di comunicazione ausiliario cod. 014U1997

kW/h

Ritorno

Risc./Raffr. Riscald. Risc./Raffr.

2 x Batterie AA al litio da 3.6Vcc

1.5
5...105
35
014U1317 014U0107 014U1310
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus%2C-Modulo-ingresso-impulsi-%282-in-%29/p/014U1317
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-OMS-868-95-MHz/p/014U0107
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-OMS-WB-868%2C95-con-2-ingressi-impulsivi/p/014U1310
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Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss SonoSelect™ 10 DN 25/32

Dati tecnici

ap

qs

qi

Range dinam.

PN

Connessione

Lunghezza

Perdite car. qp

Comunicazione

Ingressi impulso

Uscite impulso

Unita ing.

Installazione

Applicazione

Alimentazione

L Sensori Pt1000

Temp. del mezzo

PL

m?/h

m3/h

I/h

1:250

bar

mbar

Riscald.

nd.

1:100

16

G1%A

Radio OMS 868

Tramite modulo di comunicazione ausiliario cod. 014U1997

35
7
35
160
130
M-Bus
Risc./Raffr.

2 x Batterie AA al litio da 3.6Vcc

kW/h

Ritorno

Riscald.

1.5

5...105

35

Risc./Raffr.

6

12

60

130

160

Riscald.

_

Codice

7 - Misura dell'energia

014U0173

014U1304

014U0191

014U1311

014U0133


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/014U0173
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/014U1304
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/014U0191
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-OMS-868-95-MHz/p/014U0120
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell/p/014U1311
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-OMS-868-95-MHz/p/014U0133

ENGINEERING
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60

1:100

G1%A G1%A

130

160

M-Bus Radio OMS 868 M-Bus

nd. 2 nd. 2

Tramite modulo di comunicazione ausiliario cod. 014U1997

kw/h

Ritorno

Riscald.

2 x Batterie AA al litio da 3.6Vcc

1.5
5...105
35
014U0272 014U0270 014U0268 014U0282 014U0280

Misura dell'energia
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-6-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/014U0272
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-6-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus%2C-Modulo-ingresso-impulsi-%282-in-%29/p/014U0270
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-6-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-OMS-868-95-MHz/p/014U0268
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-32-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-6-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/014U0282
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSelect-10%2C-32-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-6-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus%2C-Modulo-ingresso-impulsi-%282-in-%29/p/014U0280
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Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss SonoSafe™ 10

Perché scegliere la versione
ad ultrasuoni

- Non necessita di aree di calma
prima e dopo il tubo
+ La misura € molto accurata,

il rapporto tra portata minima
e nominale e di 1:100

- Ideale per la bollettazione

- Non ci sono parti in movimento, ideale
per acqua non perfettamente pulita

- Perdite di carico di gran lunga inferiori
alle versioni meccaniche con parti in
movimento

SonoSeI_e'ctmLO
;l'w\c::a GTh6 PW:01.0200
€ 1160200
DK-OZDU'M'rDO“ 03

7 - Misura dell'energia

Caratteristiche tecniche

- Cavo dati corto (0,5 m)
- qi:gp 1:100
- Misura della portata ogni 4 secondi

- Misura della temperatura ogni 10
secondi

Energia calcolata ogni 4 secondi
Durata della batteria paria 11 anni

Durata della batteria calcolata in base
al contatore orario (standard
industriale)

IP54

- Aggiornabile tramite moduli
di comunicazione

Lettura
Display
- Guide
- Configurazione
Registro
- MID Classe 2 B+D
EN1434 classe 2
- Certificato di calibrazione su web

Voce di capitolato

- Misuratore di energia compatto per

riscaldamento o raffrescamento, con
possibilita di configurazione della
posizione di installazione alla messa in
servizio e di scelta della unita di misura
principale.

Durata della batteria di 16+ 1 anno.
Portate nominali da 0.6 fino a 6.0 m*/h,
range dinamico 1:100 (1:250)
Frequenza di interrogazione dei valori
di portata ed energia ogni 0.5 sec.

« Approvato MID in classe di accuratezza

2 EN1434.

-+ Monitoraggio antimanomissione con

generazione di allarme. Indicazione di
flusso inverso

Funzionalita diagnostica avanzata
con con verifica dell'integrita dei
segnali (SonoApp) e dei disturbi
elettromagnetici.

- Generazione rapporto di messa in

servizio.

- Accoppiamento con dati utenza

tramite SonoApp.

Pulsante con selezione a pressione,
display grafico LCD di 85 x 35mm a 8
cifre.

Possibilita di utilizzo dela SonoApp
per Android (tramite testa ottica
Bluetooth LE).

- Classe di protezione: IP65 con

adattatore su barra DIN integrato.



Dimensioni

89

SonoSelect 10
15, 9 1 e
[

C €[Mz20200
DE-0200-M1004-034

20

+ tubo prolunga
014U1957

max.37.4

25
+ tubo prolunga
014U1958

A (mm)
B (mm)
C(mm)
D (mm)
E (mm)
F = AF (mm)

Peso (kg)

EMC

74,5
32

0,7

130

38

775

32

08

190

38

775

32

SegnaleR
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Misura dell'energia

Misuratori di energia

Misurazione diretta
Danfoss SonoSafe™ 10-DN 15

Dati tecnici

qp m3/h
qs m3/h
qi I/h
Range dinam. 1:250
PN bar

Connessione

Lunghezza mm

Perdite car. qp mbar

Comunicazione

Ingressi impulso

Uscite impulso

Unita ing.

Installazione

Applicazione

Alimentazione

L Sensori Pt1000 m

Temp. del mezzo °C

PL

n.d.

nd.

06

12

30

M-Bus

Radio OMS
868

1:100

*Radio OMS
868 WB

kW/h

L (ritorno)

Riscald.

1.5

5...95

35

15

3
15
150
M-BUs Radio OMS  *Radio OMS
868 868 WB
nd. 2

Tramite modulo di comunicazione ausiliario cod. 014U1997

1 x Batteria AA al litio da 3.6Vcc

_

Codice

7 - Misura dell'energia

014U0001

014U0003 014U0203 014U0235 014U0250 014U0005 014U0007 014U0205 014U0237 014U0251


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-6%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A/p/014U0001
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-6%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0003
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-6%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0203
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-6%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-Radio-OMS-868-95-MHz/p/014U0235
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-6%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-Radio-OMS-WB-868%2C95-con-2-ingressi-impulsivi/p/014U0250
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A/p/014U0005
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0007
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0205
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-Radio-OMS-868-95-MHz/p/014U0237
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-Radio-OMS-WB-868%2C95-con-2-ingressi-impulsivi/p/014U0251

ENGINEERING
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Misura dell'energia

Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss SonoSafe™ 10 - DN 20

Dati tecnici

e I

qp m?/h 15 25
qs m?/h 3 5
qi I/h 15 25
Range dinam. 1:250 1:100
PN bar 16
Connessione GTA
Lunghezza mm 110
Perdite car. qp mbar 150 160
Comunicazione nd. M-Bus nd. M-Bus Radio OMS 868 *Radiov\C/)é\/IS 868
Ingressi impulso nd. 2
Uscite impulso Tramite modulo di comunicazione ausiliario cod. 014U1997
Unita ing. kw/h
Installazione L (ritorno)
Applicazione Riscald.
Alimentazione 1 x Batteria AA al litio da 3.6Vcc
L Sensori Pt1000 m 1.5
Temp. del mezzo °C 5...95
PL 35
L
Codice 014U0009 014U0011 014U0013 014U0015 014U0209 014U0241 014U0252

Misura dell'energia
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A/p/014U0009
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0011
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A/p/014U0013
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0015
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus%2C-Modulo-ingresso-impulsi-%282-in-%29/p/014U0209
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-Radio-OMS-868-95-MHz/p/014U0241
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-Radio-OMS-WB-868%2C95-con-2-ingressi-impulsivi/p/014U0252
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Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss SonoSafe™ 10 - DN 25/32

Dati tecnici

qp m3/h 35 6

qs m3/h 7 12

qi I/h 35 60

Range dinam. 1:250 1:100

PN bar 16

Connessione G¥A G1%A G1¥A
Lunghezza mm 110 130

Perdite car. qp mbar 30 160
Comunicazione M-Bus Radio OMS 868 M-Bus

Ingressi impulso nd. 2 n.d.

Uscite impulso Tramite modulo di comunicazione ausiliario cod. 014U1997

Unita ing.

Installazione

Applicazione

Alimentazione

L Sensori Pt1000 m

Temp. del mezzo °C

PL

L (ritorno)

kW/h

Riscald.

1 x Batteria AA al litio da 3.6Vcc

1.5

5...95

35

Ritorno

_

Codice
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014U0019

014U0211

014U0245

014U0266

014U0276


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0019
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0211
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-Radio-OMS-868-95-MHz/p/014U0243
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-5%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-Radio-OMS-868-95-MHz/p/014U0245
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-6-0%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0266
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoSelect-10-e-SonoSafe-10/Misuratori-di-calore%2C-SonoSafe-10%2C-32-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-6-0%2C-Riscaldamento%2C-1-batteria-a-cella-singola-A%2C-MBus/p/014U0276

ENGINEERING
TOMORROW

Misura dell'energia

Misuratori di energia
Misurazione diretta
SonoSelect™ / SonoSafe™ 10 - Accessori

Dati tecnici
Accessori Descrizione Codice PL
Adattatore montaggio sonda (m10) RY2"XM10x1 087G6075 35
DN15 RV2 x G¥% 087G6071 35
Coppia di codoli filettati DN20 R¥% x G1 087G6072 35
DN25R1 xG1%4 087G6073 35
DN20, L=60mm G1A 014U1957 35
Tubo di prolunga
DN25, L=100mm G1 1/4A 014U1958 35
DN 15 014U1964 35
Set guarnizioni DN20 014U1965 35
DN25 014U1966 35
Kit montaggio O-ring O-ring @ 4,3 x 2,4 + strumento ASM 014U1967 35
Kit di sigillatura 3 fili + 3 guarnizioni con meccanismo a scatto 014U1962 35
1 cella AA 014U1968 35
Batterie
2 celle AA 014U1969 35
Modulo M-Bus con 2 ingressi ad impulso 014U1998 35
Modulo di comunicazione
Modulo Wireless OMS 868.95MHz con 2 ingressi ad impulso 014U1999 35
Testa ottica Bluetooth IR2BLE 014U1963 35

Misura dell'energia
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Adattatore-per-montaggio-sensore-diretto-R%C2%BD%22-a-M10x1-%281pz-%29---inclusa-guarnizione-rame-per-sigillo-piano/p/087G6075
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6071
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6072
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6073
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/014U1957
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/014U1958
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/014U1964
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/014U1965
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/014U1966
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/014U1967
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/014U1962
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/014U1968
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/014U1969
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/014U1998
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/014U1999
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/014U1963
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Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss SonoMeter™ 40

Descrizione

Danfoss SonoMeter™ 40 & una gamma di misuratori di energia compatti a ultrasuoni
destinati alla misurazione del consumo di energia per la fatturazione nelle applicazioni

di riscaldamento e raffrescamento.

I misuratori sono stati progettati per la lettura dei dati da remoto (Automatic Meter

Reading, AMR).

I misuratori di energia SonoMeter 30 sono costituiti da un sensore di portata a
ultrasuoni, da una coppia di sensori di temperatura Pt500 e da un calcolatore con
circuiti integrati per la misurazione della temperatura, oltre che per il calcolo della

portata e dell'energia.

Caratteristiche tecniche

- Disponibile con le portate nominali di
qp:06,15,25,35,60,100,15.0, 250,
40.0,60.0 m3/h

- Tubo di misura filettato fino a G2"

o flangiato da DN20 fino a DN100

- Certificazione MID per misuratori
di energia a ultrasuoni con gamma
dinamica di 1:100 (gi:gp) in classe 2

- Range dinamico 1:250 approvato MID
in opzione perilrange gp 1.5,2.5, 6.0,
10.0e 15.0 m*/h

- Campo ditemperaturada 5... 130°C,
PN16 o PN25

- Temperatura di sovraccarico breve fino
a 150°Cdi4h

- Miscele di glicole in opzione (non MID)

- Integratore con classe di protezione
IP65 come standard

- Sensore di portata con classe di
protezione IP65 come standard ed
IP67 per le versioni riscaldamento/
raffrescamento.

- Installazione in ritorno (standard)
ed in mandata su tubazione
orizzontale o verticale

- Durata delle batterie finoa 11 anni

- Basse perdite di carico, insensibilita
allo sporco

- Tratto rettilineo non necessario prima
e dopo il sensore di portata

. Lettura da remoto mediante M-Bus,
radio OMS 868 MHz, RTU Modbus
RS-485, uscita impulsiva o interfaccia
ottica

- Due ingressi o uscite impulso
(selezionabili) come standard

- MID Classe 2 B+D

- EN1434 classe 2

7 - Misura dell'energia

Voce di capitolato

- Sonde incluse per tutti i modelli

- Fino a gp=2,5 m*h non servono
pozzetti ma si deve utilizzare n°1
valvola a sfera portasonde o n°1
adattatore M10 (vedere esempio)

- Oltre a gp=2,5 mA3/h utilizzare coppia
di pozzetti

- Alimentazione a batteria (11 anni) per
tutti i modelli; alimentazione 230V
Ccome accessorio

- Tutti i misuratori alloggiano due coppie
di morsetti configurabili come impulsi
in ingresso o in uscita

- Pulsante con selezione a pressione,
display grafico LCD di 85 x 35mm
a 8 cifre.

« Classe di protezione: IP65 con
adattatore su barra DIN integrato

- Tutti i misuratori sono completi di uno
dei seguenti moduli: comunicazione
Mbus, Radio OMS 868.95, Modbus,
BacNet

Esempio A

N°1 misuratore di energia
gp=1,5/DN20 /riscaldamento / Mbus
codice 187F2004

+

N°1 codoli

DN20 codice 087G6072
+

N°1 valvola a sfera G 3/4"
G 3/4" codice 187F0592

Esempio B

N°1 misuratore di energia
gp=15/DN50/
riscaldamento-raffrescamento /
radio OMS 868.95

codice 187F2635

+

N°1 coppia di pozzetti
DN40 087G6054
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Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss SonoMeter™ 40 - Dimensioni

Filettatura DN 15/20/25

QIRIRIOIO

—1N
i L/

G3/4

L1

Dimensioni SonoSafe™ 40 - Filettatatura DN 15/40

Portata nominale qp m3/h 0,6/1/1,5 1,5/2,5 0,6/1/1,5/2,5 3,5/6 10
Lunghezza totale L mm 110 130 190 260 300
Lunghezza del calcolatore L1 mm 90 90 90 90 90
Altezza H mm 80 83 84 131 118
Larghezza B mm 116 116 116 116 116
Filettatura di collegam. del misuratore AGZ in G%B G1B G1B G%B G2B
Filettatura di collegam. della guarnizione AGV in G%B G%B G%B G18B G1%48B
Peso kg 0,7 08 09 32 37

Misura dell'energia
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Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss SonoMeter™ 40 - Dimensioni

Flangia DN 20/25/40/50

Dimensioni SonoSafe™ 40 - Flangia DN 20/40

DN mm ‘ 20 ‘ 25 ‘ 40 ‘ 50
Portata nominale qp m3/h 0,6/1/1,5 3,5/6 10 15
Lunghezza totale L mm 190 260 300 270
Lunghezza del calcolatore L1 mm 90 90 90 90
Altezza H mm 112 131 150 159
Larghezza B mm 116 134 150 159
Flangia di collegamento del misuratore DNFL mm 20 25 40 50
Peso kg 25 56 6,8 8,5

7 - Misura dell'energia
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Misuratore

ne
(W s |

T4

1

== |
mm DN 65 DN 80 DN 100
L 300 300 360
H 185 200 220
B 200 215 235
Fori 8 8 8

Sensori di temperatura
l°
s oo o [
Immerso (diretto) 45 —r
le— L 4>J

o in pozzetto (indiretto) Pt500 52

8
2
g
=
. o
Pozzetti sonde =
=
i e L =
Tipo Ottone Acciaio inox 1
G 1/2 \‘
Diametro sensore (mm) 52 52
Lunghezza L1 (mm) 47 60 % 128 98 133 168 223 L— = - |
Lunghezza L (mm) 35 52 85 120 85 120 155 210 L
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Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss SonoMeter™ 40 - DN 15

Dati tecnici

qap

qs

qi

Range dinam.
PN

Connessione
Lunghezza
Perdite car. qp
Comunicazione
Uscite e ingressi impulso
Unita ing.
Installazione
Applicazione
Alimentazione

L Sensori Pt500
Temp. del mezzo

PL

mi/h
m/h
I/h
1:250

bar

mbar

M-Bus

2 x AA-cell

°C

Riscald.
230 Vac ext.

0.6

12

6
1:100

25
G%A

110

70

Radio OMS 868
2 configurabili

kWh

L (ritorno)

15
5...130 (150)
35

M-Bus

Risc. e Raff.

I

Codice

187F2000

187F2052

187F2026

187F2600

ap

qs

qi

Range dinam.
PN

Connessione
Lunghezza
Perdite car. qp
Comunicazione
Uscite e ingressi impulso
Unita ing.
Installazione
Applicazione
Alimentazione

L Sensori Pt500
Temp. del mezzo

PL

mé/h

m3/h
I/h

1:250

bar

mbar

M-Bus

2 x AA-cell

°C

Riscald.
230 Vac ext.

15

3

15
1:100

25
G%#HA
110

171

Radio OMS 868
2 configurabili

kwh

L (ritorno)

15
5...130(150)
35

M-Bus

Risc. e Raff.

I

Codice

7 - Misura dell'energia

187F2002

187F2054

187F2028

187F2602


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-6%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2000
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-6%2C-Riscaldamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2052
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-6%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2026
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-6%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2600
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2002
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2054
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2028
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2602

ENGINEERING
TOMORROW

06
12

1:100

G¥#A
110

Modbus RS-485 M-Bus Radio OMS 868
2 configurabili
kwWh
L (ritorno)
Risc. e Raff.
230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext.
1.5
5...130(150)

35

187F2665 187F2639 187F2626 187F2652

1.5
3
15
1:100

G%A
110
171
Modbus RS-485 M-Bus Radio OMS 868
2 configurabili
kwh
L (ritorno)
Risc. e Raff.
230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext.
15
5...130(150)

35

187F2666 187F2640 187F2627 187F2653
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-6%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-RS485-ModBus/p/187F2665
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-6%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2639
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-6%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2626
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-0-6%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2652
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-RS485-ModBus/p/187F2666
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2640
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2627
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-15-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2653
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Misuratori di energia
Misurazione diretta

Danfoss SonoMeter™ 40 - DN 20

Dati tecnici

qp mi/h 1.5

qs m3/h 3

qi I/h 15

Range dinam. 1:250 1:100

PN bar 25

Connessione G1B G1VB

Lunghezza mm 130

Perdite car. qp mbar 72

Comunicazione M-Bus Radio OMS 868 Modbus RS-485 M-Bus
Uscite e ingressi impulso 2 configurabili

Unita ing. kW/h

Installazione L (ritorno)

Applicazione Riscald. Risc. e Raff.
Alimentazione 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext.
L Sensori Pt500 m 1.5 2

Temp. del mezzo °C 5...130(150)

PL 35

I

Codice

187F2004 187F2056

187F2030 187F2667 187F2604 187F2641

qp mé/h 2.5

qs m*/h 5

qi I/h 25

Range dinam. 1:250 1:100

PN bar 25

Connessione G1B

Lunghezza mm 130

Perdite car. qp mbar 198

Comunicazione M-Bus Radio OMS 868 Modbus RS-485 M-Bus
Uscite e ingressi impulso 2 configurabili

Unita ing. kW/h

Installazione L (ritorno)

Applicazione Riscald. Risc. e Raff.
Alimentazione 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext.
L Sensori Pt500 m 1.5

Temp. del mezzo °C 5...130 (150)

PL

35

I

Codice

7 - Misura dell'energia

187F2006 187F2058

187F2032 187F2668 187F2606 187F2642


#N/A
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2056
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2030
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-RS485-ModBus/p/187F2667
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2604
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2641
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2006
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2058
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2032
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-RS485-ModBus/p/187F2668
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2606
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2642

15
1:100

G1%4B
130
72
Radio OMS 868
2 configurabili
kw/h
L (ritorno)
Risc. e Raff.
2 x AA-cell 230 Vac ext.
2
5...130(150)

35

187F2628 187F2654

25
5
25
1:100
25
G1B
130 190
198 94
Radio OMS 868 M-Bus Radio OMS 868 M-Bus
2 configurabili
kW/h
L (ritorno)
Risc. e Raff. Riscald.
2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext.
1.5 2
5...130(150)
35
[
187F2629 187F2655 187F2008 187F2034 187F2060
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2628
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2654
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2629
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2655
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2008
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2034
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-20-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2-5%2C-Riscaldamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2060
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Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss SonoMeter™ 40 - DN 25

Dati tecnici

qap

qs

qi

Range dinam.
PN

Connessione
Lunghezza
Perdite car. qp
Comunicazione
Uscite e ingressi impulso
Unita ing.
Installazione
Applicazione
Alimentazione

L Sensori Pt500
Temp. del mezzo

PL

mi/h
m/h
I/h
1:250

bar

mbar

M-Bus

2 x AA-cell

°C

Riscald.
230 Vac ext.

35
7

35
1:100

25
G1%B

260

40

Radio OMS 868
2 configurabili

kW/h

L (ritorno)

2 x AA-cell
2
5...130 (150)
35

Modbus RS-485

Risc. e Raff.
230 Vac ext.

I

Codice

187F2010

187F2062

187F2036

187F2670

ap

qs

qi

Range dinam.
PN

Connessione
Lunghezza
Perdite car. qp
Comunicazione
Uscite e ingressi impulso
Unita ing.
Installazione
Applicazione
Alimentazione

L Sensori Pt500
Temp. del mezzo

PL

mé/h

m3/h
I/h

1:250

bar

mbar

M-Bus

2 x AA-cell

°C

Riscald.
230 Vac ext.

6

12

60
1:100

25
G1V4B

260

100

Radio OMS 868
2 configurabili

kW/h

L (ritorno)

2 x AA-cell
2
5...130(150)
35

Modbus RS-485

Risc. e Raff.
230 Vac ext.

I

Codice

7 - Misura dell'energia

187F2012

187F2064

187F2038

187F2671


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2010
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-5%2C-Riscaldamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2062
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-5%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2036
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-RS485-ModBus/p/187F2670
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-6-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2012
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-6-0%2C-Riscaldamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2064
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-6-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2038
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-6-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-RS485-ModBus/p/187F2671

ENGINEERING
TOMORROW

M-Bus Radio OMS 868
2 configurabili
kwW/h
L (ritorno)
Risc. e Raff.
2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext.
2
5...130(150)

35

187F2610 187F2644 187F2631 187F2657

100
M-Bus Radio OMS 868
2 configurabili
kW/h
L (ritorno)
Risc. e Raff.
2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext.
2
5...130(150)

35

187F2612 187F2645 187F2632 187F2658

Misura dell'energia
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2610
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2644
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2631
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-3-5%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2657
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-6-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2612
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-6-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2645
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-6-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2632
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-25-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-6-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2658

Misura dell'energia

Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss SonoMeter™ 40 - DN 40/50

Dati tecnici

qp mi/h 10

qs m3/h 20

qi I/h 100

Range dinam. 1:250 1:100

PN bar 25

Connessione G2B Flangia

Lunghezza mm 300

Perdite car. qp mbar 180

Comunicazione M-Bus Radio OMS 868 Modbus RS-485 M-Bus Radio OMS 868 Modbus RS-485
Uscite e ingressi impulso 2 configurabili

Unita ing. kW/h

Installazione L (ritorno)

Applicazione Riscald. Risc. e Raff. Riscald. Risc. e Raff.
Alimentazione 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext.
L Sensori Pt500 m 1.5 2

Temp. del mezzo °C 5...130 (150)

PL 35

I

Codice

187F2014

187F2066 187F2040 187F2672 187F2016 187F2068 187F2042 187F2673

qp mé/h 15

qs m*/h 30

qi I/h 150

Range dinam. 1:250 1:100

PN bar 25

Connessione Flangia

Lunghezza mm 270

Perdite car. qp mbar 120

Comunicazione M-Bus Radio OMS 868 Modbus RS-485 M-Bus Radio OMS 868
Uscite e ingressi impulso 2 configurabili

Unita ing. kW/h

Installazione L (ritorno)

Applicazione Riscald. Risc. e Raff.

Alimentazione 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext.
L Sensori Pt500 m 2

Temp. del mezzo °C 5...130 (150)

PL 35

I

Codice

382
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187F2018

187F2070 187F2044 187F2674 187F2618 187F2648 187F2635 187F2661


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-50-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-15-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2018
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-50-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-15-0%2C-Riscaldamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2070
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-50-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-15-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2044
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-50-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-15-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-RS485-ModBus/p/187F2674
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-50-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-15-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2618
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-50-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-15-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2648
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-50-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-15-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2635
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-50-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-15-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2661
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-40-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-10-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2014
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-40-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-10-0%2C-Riscaldamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2066
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-40-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-10-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2040
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-40-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-10-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-RS485-ModBus/p/187F2672
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-40-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-10-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2016
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-40-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-10-0%2C-Riscaldamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2068
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-40-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-10-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2042
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-40-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-10-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-RS485-ModBus/p/187F2673

ENGINEERING
TOMORROW

10
20
100
1:100
25
G2B Flangia
300
180
M-Bus Radio OMS 868 M-Bus Radio OMS 868
2 configurabili
kw/h
L (ritorno)
Risc. e Raff.
2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext.
2
5...130(150)
35

187F2614 187F2646 187F2633 187F2659 187F2616 187F2647 187F2634 187F2660

Misura dell'energia

7 - Misura dell'energia 383


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-40-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-10-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2614
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-40-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-10-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2646
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-40-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-10-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2633
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-40-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-10-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2659
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-40-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-10-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2616
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-40-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-10-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2647
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-40-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-10-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2634
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-40-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-10-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2660
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Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss SonoMeter™ 40 - DN 65/80

Dati tecnici

qp mi/h 25
qs m3/h 50
qi I/h 035
Range dinam. 1:250 1:100
PN bar 25
Connessione Flangia
Lunghezza mm 300
Perdite car. qp mbar 200
Comunicazione M-Bus Radio OMS 868 Modbus RS-485 M-Bus Radio OMS 868
Uscite e ingressi impulso 2
Unita ing. MWh (.00)
Installazione L (ritorno)
Applicazione Riscald. Risc. e Raff.
Alimentazione 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext.
L Sensori Pt500 m 3
Temp. del mezzo °C 5...130(150)
PL 35
I
Codice 187F2020 187F2072 187F2046 187F2675 187F2620 187F2649 187F2636 187F2662

qp mé/h 40
qs m*/h 80
qi I/h 400 1600
Range dinam. 1:250 1:100 1:40
PN bar 25
Connessione Flangia
Lunghezza mm 300
Perdite car. qp mbar 180
Comunicazione M-Bus Radio OMS 868 Modbus RS-485 M-Bus Radio OMS 868
Uscite e ingressi impulso 2
Unita ing. MWh (.00)
Installazione L (ritorno)
Applicazione Riscald. Risc. e Raff.
Alimentazione 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext.
L Sensori Pt500 m 3
Temp. del mezzo °C 5...130(150)
PL 35
I
Codice 187F2022 187F2074 187F2048 187F2676 187F2622 187F2650 187F2637 187F2663
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-65-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-25-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2020
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-65-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-25-0%2C-Riscaldamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2072
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-65-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-25-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2046
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-65-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-25-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-RS485-ModBus/p/187F2675
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-65-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-25-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2620
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-65-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-25-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2649
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-65-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-25-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2636
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-65-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-25-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2662
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-80-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-40-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2022
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-80-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-40-0%2C-Riscaldamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2074
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-80-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-40-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2048
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-80-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-40-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-RS485-ModBus/p/187F2676
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-80-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-40-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2622
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-80-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-40-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2650
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-80-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-40-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2637
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-80-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-40-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2663
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Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss SonoMeter™ 40 - DN 100

qp mi/h 60
qs mi/h 120
qi I/h 600 2400
Range dinam. 1:250 1:100 1:40
PN bar 25
Connessione Flangia
Lunghezza mm 360
Perdite car. qp mbar 180
Comunicazione M-Bus Radio OMS 868 Modbus RS-485 M-Bus Radio OMS 868
Uscite e ingressi impulso 2
Unita ing. MWh (.00)
Installazione L (ritorno)
Applicazione Riscald. Risc. e Raff.
Alimentazione 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext. 2 x AA-cell 230 Vac ext.
L Sensori Pt500 m 3
Temp. del mezzo °C 5...130(150)
PL 35
oo |
Codice 187F2024 187F2076 187F2050 187F2677 187F2624 187F2651 187F2638 187F2664

Misura dell'energia
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-100-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-60-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2024
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-100-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-60-0%2C-Riscaldamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2076
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-100-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-60-0%2C-Riscaldamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2050
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-100-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-60-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-RS485-ModBus/p/187F2677
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-100-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-60-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-MBus/p/187F2624
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-100-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-60-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-MBus/p/187F2651
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-100-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-60-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-batteria-2-x-AA-cell%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2638
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Misuratori-di-calore/SonoMeter-40/Misuratori-di-calore%2C-SonoMeter-40%2C-100-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-60-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-rete-elettrica%2C-Radio-868-MHz-OMS/p/187F2664
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Misuratori di energia
Misurazione diretta

Danfoss SonoMeter™ 40 - Accessori

Accessori

Accessori

Testa ottica

Alimentazione elettrica

Sensore temperatura

Pozzetti sonde

Set di codoli filettati

Adattatore per sensore di temperatura

Valvola a sfera

7 - Misura dell'energia

Testa ottica

Batteria 3,6 V DC (cellule AA)

Alimentatore 230V CA (modulo esterno)

Pt500/f5,2 mm/cavo 1,5m, MID

Pt500/f5,2 mm/cavo 3 m, MID

@ 5,2 mm, ottone, lunghezza 35 mm (DN15-32)

@ 5,2 mm, ottone, lunghezza 52 mm (DN40-65)

@ 5,2 mm, ottone, lunghezza 85 mm (DN80-100)

@ 5,2 mm, acciaio inox, lunghezza 85 mm (DN80-100)

DN15 RY2 x G%

DN20 R% x G1

DN25R1 x G1%a

DN40R1 x G1%a

RV2xM10x 1

Filettatura interna G2', collegamento al sensore Pt M10

Filettatura interna G%", collegamento al sensore Pt M10

Filettatura interna G1', collegamento al sensore Pt M10

Codice

187F3112

187F3113

187F3114

187F3125

187F3127

087G6053

087G6054

087G6055

087G6057

087G6071

087G6072

087G6073

087G6074

087G6075

187F0593

187F0592

187F0591

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35


https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/187F3112
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/187F3113
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/187F3114
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/187F3125
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/187F3127
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6053
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6054
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6055
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6057
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6071
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6072
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6073
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6074
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Adattatore-per-montaggio-sensore-diretto-R%C2%BD%22-a-M10x1-%281pz-%29---inclusa-guarnizione-rame-per-sigillo-piano/p/087G6075
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/187F0593
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/187F0592
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/187F0591
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Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss Sono 3500 CT™

Descrizione

Il Sono 3500 CT™ & un misuratore di
portata a ultrasuoni appositamente
progettato per applicazioni di
riscaldamento, raffrescamento

e riscaldamento/raffrescamento
combinato in installazioni caratterizzate
da generazione locale o remota.

In combinazione con Infocal™ 9, pud
essere utilizzato come misuratore

di energia per riscaldamento o
raffrescamento.

Il Sono 3500 CT™ é stato approvato in
conformita alla normativa MID classe
2. l'approvazione copre il sensore di
portata, i 4 trasduttori cablati ed il
trasmettitore dotato di display LCD.

7 - Misura dell'energia

Caratteristiche tecniche

Il sensore di portata ultrasonico a 2
vie assicura misurazione e precisione
ottimali

Uscita digitale galvanicamente
separata per un facile collegamento
al calcolatore di energia Infocal™ 9

« Alimentazione direte di 115/ 230
V con batteria di back-up anche
nella versione standard in caso di
interruzione della corrente elettrica

- Versione alimentata a batteria
opzionale (fino a 6 anni di vita utile)

Rapida frequenza di misurazione 15 Hz

/0,5Hz (230 V CA / Batteria)

- Montaggio compatto (standard) o
remoto

Nessuna perdita di carico

- Stabilita di lettura a lungo termine

Display di facile utilizzo tramite un solo
pulsante

- MID Classe 2 B+D

EN1434 classe 2

- Certificato di calibrazione su web
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Dimensioni

&
fe— 155

8.5 -DI re—102

e 100 170

Aletta
lughezza L Peso appross. lughezza L Peso appross. el
(mm) versione compatta (kg) (mm) versione compatta (kg)

100 350 15 - - 375 No

125 350 18 = = 380 No

150 500 28 - - 390 No

200 500 38 500 47 414 No

250 600 60 600 76 440 No

300 500 66 500 81 466 Si

350 550 94 550 121 495 Si

400 600 124 600 153 507 Si

500 625 194 625 231 558 Si

600 750 303 750 365 609 Si

700 875 361 875 565 660 Si
=
=

800 1000 494 1000 770 710 Si 2
k7

900 1230 475 1300 835 810 Si %
3

1000 1300 594 1370 1000 910 Si =

1200 1360 732 - - 1110 Si

! Peso incluso trasmettitore/elettronica 1,5 kg (versione compatta). Il peso della versione remota e superiore di circa 3,5 kg (versione remota, incluso cavo di 10 m)
2Tutti i pesi sono approssimativi.
3 Per i valori delle flange, vedere la norma EN 1092-1.

7 - Misura dell'energia 389
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Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss Sono 3500 CT™

Condizioni di installazione (requisiti tubo ingresso e uscita)

Curva singola Curva doppia

{

>N

1 x curva di 90° 2 x curve di 90° nello stesso piano
[2: min. 10 x diametro tubo L2: min. 10 x diametro tubo
L1: 3 x diametro tubo L1: 3 x diametro tubo

Dati tecnici

ap 120 200 300 500 800

m’/h 1120 1500
qs m’/h 180 280 420 700 1120 1560 2100
qi m?/h 12 2 3 5 8 1.2 15
Range dinam. 1:100
PN bar 16
Connessione Flangia
Lunghezza mm 350 500 600 500 550
Peso impulso I/p 25 10
Durata impulso ms 5
Velocita del fluido m/s 0.02...9
Frequenza di lettura Hz 15 Hz (standard 230V ca) / 0.5 Hz (alimentazione batteria)
Installazione Ritorno (o mandata)
Applicazione Risc. e Raff.
Alimentazione 115... 230 Vca, inclusa batteria tampone da 3.6 Vcc
Perdite car. qp mbar Trascurabili
Temp. del mezzo °C 2...120°C (standard compatto) / 2... 200°C (con eletronica remota)
PL 35
Codice 187F3530 187F3531 187F3532 187F3533 187F3534 187F3535 187F3536
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Sensori-portata/Sono-3500-CT/Misuratori-di-calore%2C-SONO-3500CT%2C-100-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-120-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-alimentatore-di-rete%2C-2-uscite-a-impulsi/p/187F3530
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Sensori-portata/Sono-3500-CT/Misuratori-di-calore%2C-SONO-3500CT%2C-125-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-200-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-alimentatore-di-rete%2C-2-uscite-a-impulsi/p/187F3531
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Sensori-portata/Sono-3500-CT/Misuratori-di-calore%2C-SONO-3500CT%2C-150-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-300-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-alimentatore-di-rete%2C-2-uscite-a-impulsi/p/187F3532
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Sensori-portata/Sono-3500-CT/Misuratori-di-calore%2C-SONO-3500CT%2C-200-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-500-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-alimentatore-di-rete%2C-2-uscite-a-impulsi/p/187F3533
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Sensori-portata/Sono-3500-CT/Misuratori-di-calore%2C-SONO-3500CT%2C-250-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-800-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-alimentatore-di-rete%2C-2-uscite-a-impulsi/p/187F3534
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Sensori-portata/Sono-3500-CT/Misuratori-di-calore%2C-SONO-3500CT%2C-300-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1120-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-alimentatore-di-rete%2C-2-uscite-a-impulsi/p/187F3535
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Sensori-portata/Sono-3500-CT/Misuratori-di-calore%2C-SONO-3500CT%2C-350-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1500-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-alimentatore-di-rete%2C-2-uscite-a-impulsi/p/187F3536
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Curva tripla Valvole e pompe

Valvole:

L2: min. 40 x diametro tubo
valvola completamente aperta

L1: 3 x diametro tubo

N

Pompe:
L2: min. 40 x diametro tubo
L1: 3 x diametro tubo

3 x curve di 90° nello stesso piano
L2: min. 20 x diametro tubo
L1: 3 x diametro tubo

Lo [ e T e [ w o | w [ w [ w |

1900 2950 4300 5800 7600 10000 12000 18000
2660 4130 6020 8120 10640 14000 16800 25200
19 295 43 58 76 100 120 180

1:100 1:50
16
Flangia
600 625 750 950 1475 2150 2900 3800
50 100
5
0.02...9

15 Hz (standard 230V ca) / 0.5 Hz (alimentazione batteria)
Ritorno (0 mandata)

Risc. e Raff.

<
115... 230 Vca, inclusa batteria tampone da 3.6 Vicc 2
5
Trascurabili 3
-
s
2... 120°C (standard compatto) / 2... 200°C (con eletronica remota) g
35
187F3537 187F3538 187F3539 187F3540 187F3541 187F3542 187F3543 187F3544
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Sensori-portata/Sono-3500-CT/Misuratori-di-calore%2C-SONO-3500CT%2C-400-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-1900-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-alimentatore-di-rete%2C-2-uscite-a-impulsi/p/187F3537
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Sensori-portata/Sono-3500-CT/Misuratori-di-calore%2C-SONO-3500CT%2C-500-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2950-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-alimentatore-di-rete%2C-2-uscite-a-impulsi/p/187F3538
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Sensori-portata/Sono-3500-CT/Misuratori-di-calore%2C-SONO-3500CT%2C-600-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-4300-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-alimentatore-di-rete%2C-2-uscite-a-impulsi/p/187F3539
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Sensori-portata/Sono-3500-CT/Misuratori-di-calore%2C-SONO-3500CT%2C-700-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-5800-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-alimentatore-di-rete%2C-2-uscite-a-impulsi/p/187F3540
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Sensori-portata/Sono-3500-CT/Misuratori-di-calore%2C-SONO-3500CT%2C-800-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-7600-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-alimentatore-di-rete%2C-2-uscite-a-impulsi/p/187F3541
0
0
0
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Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss Infocal™ 9

Descrizione

L'Infocal™ 9 & un calcolatore di Energia,
e.g.in combinazione con il 3500 CT™
oil SonoSensor™ 30.

E'stato progettato specificamente per
lavorare in applicazioni combinate
caldo/freddo, localmente o nelle reti di
teleriscaldamento.

LInfocal™ 9 & stato approvato in
conformita con la normativa MID in
classe di accuratezza 2. | calcolatori sono
progettati per integrarsi nei sistemi di
telelettura da remoto (AMR).

Descrizione

- Perapplicazioni di riscaldamento e
raffrescamento

- Alimentazione di linea 230 Vca o a
batteria

- Batterie al Lithium di durata paria 12
anni

- Coppia di sensori Pt 500 inclusi

« Per sensori di temperatura a 2 e 4 fili

- Campo di temperatura: 0 to +160 °C

- Lettura remota via M-Bus, radio OMS 868,
2 x uscite impulso, 2 x uscite 4-20 mA

7 - Misura dell'energia

Due ingressi impulso integrati in tutte
le versioni

Integratore con classe di protezione
IP65

Per installazioni su tubo di ritorno
(standard) o di mandata

Funzioni di tariffazione personalizzabili

- Storico dati in memoria di 32 mesi

Compatibile con il regolatore climatico
ECL Comfort 310

Utilizzo speciale con 2 sensori di
portata, 2 trasmettitori di pressione
e 3 sonde di temperatura
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Schema tecnico

[5]6|7]8]57]58|61]62|65[66]|68[11]®|51]

[9]11]10] 9 [11]52][11]53]11[54][11]55]16] 18]
I 1 T T 7

VAVAVAVAVRVAVRVAVAVRVE|

q4
iI:Ij 1| Ground

T 33| +tpulse

i 1| Ground

53
= |:| +pulse

q1 q2 q3

Dimensioni

Misura dell'energia
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Misura dell'energia

Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss Infocal™ 9

Dati tecnici

Peso impulso (I/p) 3 10 50 100

DN 100...150 200...350 400...500 600...1200

L cavi sensori 5.2 (mm) 3 5

Range di temp. A (°C) 0...160

Comunicazione M-Bus

Classe di protezione IP65

Unita ingegneristica MWh (.00)

Installazione L (ritorno)

Applicazione Risc. e Raff.

Alimentazione 230VAC

PL 35
-]

Codice 187F9011 187F9012 187F9013 187F9014
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Contatori-di-energia/Misuratori-di-calore%2C-Infocal-9%2C-100-mm---150-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-60-0---300-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-alimentatore-di-rete%2C-Modulo-M-bus/p/187F9011
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Contatori-di-energia/Misuratori-di-calore%2C-Infocal-9%2C-200-mm---350-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-250-0---1500-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-alimentatore-di-rete%2C-Modulo-M-bus/p/187F9012
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Contatori-di-energia/Misuratori-di-calore%2C-Infocal-9%2C-400-mm---500-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-950-0---2950-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-alimentatore-di-rete%2C-Modulo-M-bus/p/187F9013
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Contatori-di-energia/Misuratori-di-calore%2C-Infocal-9%2C-600-mm---1200-mm%2C-qp-%5Bm%C2%B3-h%5D%3A-2150-0---18000-0%2C-Riscaldamento-e-raffrescamento%2C-alimentatore-di-rete%2C-Modulo-M-bus/p/187F9014
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Misura dell'energia

Misuratori di energia
Misurazione diretta
Danfoss Infocal™ 9 - Accessori

Accessori

Accessori Descrizione Codice PL
Testa ottica Bluetooth Testa ottica USB 187F3112 35
Pt500/f5,2 mm/cavo 1,5 m, MID 187F3125 35
Pt500/f5,2 mm /cavo 2 m, MID 187F3126 35
Coppia sonde temperatura Pt 500/ f5,2 mm / cavo 3 m, MID 187F3127 35
Pt500/f5.2mm/cavo 5 m, MID 187F3390 35
Pt 500 /f5,2 mm / cavo 10 m, MID 187F3391 35
@ 5,2 mm, ottone, lunghezza 35 mm (DN15-32) 087G6053 35
@ 5,2 mm, ottone, lunghezza 52 mm (DN40-65) 087G6054 35
@ 5,2 mm, ottone, lunghezza 85 mm (DN80-125) 087G6055 35
@ 5,2 mm, ottone, lunghezza 120 mm (DN150-200) 087G6056 35

Pozzetti sonde
@ 5,2 mm, acciaio inox, lunghezza 85 mm (DN80-125) 087G6057 35
@ 5,2 mm, acciaio inox, lunghezza 120 mm (DN150-200) 087G6058 35
@ 5,2 mm, acciaio inox, lunghezza 155 mm (DN250-300) 087G6059 35
@ 5,2 mm, acciaio inox, lunghezza 210 mm (DN300... ) 087G6060 35

Misura dell'energia
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https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/187F3112
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/187F3125
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/187F3126
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/187F3127
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/187F3390
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/187F3391
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6053
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6054
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6055
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6056
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6057
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6058
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6059
https://store.danfoss.com/it/it/Climate-Solutions---heating/Misuratori-di-calore/Accessori-per-misuratori-di-calore/Accessori-per-contatori-di-energia%2C-calcolatori-e-misuratori-di-portata/p/087G6060
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Condizioni generali
di vendita

1. Conferma dell'ordine
Accettazione del Preventivo
2. Condizioni di Consegna
3. Ritardo
4. Prezzi
5. Imballaggio
6. Condizioni di Pagamento
7. Compensazione di Gruppo
8. Informazione sul Prodotto
9. Informazioni Riservate
e Confidenzialita
10. Modifiche
11. Riparazioni Gratuite
o Sostituzioni
12. Responsabilita da Prodotto
13. Limitazione di Responsabilita
14. Responsabilita obbligatoria
15. Notifica dei Reclami
16. Diritti di Proprieta Intellettuale
e Uso del Software
17. Restrizioni sulla Rivendita
e I'Utilizzo per Determinati Scopi
18. Forza Maggiore
19. Global Compact
e Anti-Corruzione
20. Privacy dei Dati
21. Invalidita Parziale
22, Cessione
23. Legge Applicabile
e Controversie

Le presenti Condizioni Generali di
Vendita (“Condizioni”) si applicano a
tutte le consegne di prodotti e servizi
(collettivamente:"Prodotti”) da Danfoss A/S
o dalle sue consociate (Danfoss o una delle
consociate sono in seguito indicati come
"Danfoss”) a qualsiasi cliente (“Cliente”).
In queste Condizioni, per “Consociata” si
intende qualsiasi soggetto direttamente o
indirettamente controllato da Danfoss A/S,
attraverso partecipazioni o diritti divoto. La
vendita di ogni Prodotto & espressamente
condizionata allaccettazione  delle
presenti Condizioni da parte del Cliente.
Le Condizioni si applicano all'accordo
di vendita con esclusione di ogni altra
condizione e nessuna altra condizione
sara vincolante per Danfoss e il Cliente
se non diversamente ed espressamente
concordata per iscritto da Danfoss e dal
Cliente. lautorizzazione da parte del
Cliente a spedire o fornire i Prodotti, o
la loro ricezione da parte del Cliente,
costituira accettazione delle presenti
Condizioni.

8 - Condizioni generali di vendita

1. Conferma dell'ordine
Accettazione del Preventivo

Un ordine di acquisto costituisce unofferta
da parte del Cliente di acquistare i Prodotti
in conformita alle presenti Condizioni. Non
si riterra che Danfoss abbia accettato un
ordine di acquisto fino a che il Cliente non
abbia ricevuto conferma scritta dell'ordine
di acquisto, incluso il testo in formato
elettronico, da parte di Danfoss, moment
o in cui si formera un accordo vincolante
("accordo”). L'accettazione del Cliente del
preventivo o dellofferta per i Prodotti
fornita da Danfoss costituira accordo e
accettazione delle presenti Condizioni.

2. Condizioni di Consegna

Salvo quanto diversamente concordato,
i Prodotti sono consegnati EXW da
ognuno degli stabilimenti o centri di
attivita di Danfoss, a giudizio insindacabile
di Danfoss. In mancanza di istruzioni
particolari, Danfoss ha il diritto di
spedire i Prodotti al Cliente a rischio e
spese del Cliente tramite un metodo
di trasporto scelto da Danfoss. EXW o
altre condizioni di consegna concordate
saranno interpretate in conformita con
gli Incoterms validi al tempo in cui viene
stipulato un accordo vincolante.

3. Ritardo

Se viene concordata una data di consegna
fissa e Danfoss non effettua la consegna
nel tempo concordato, il Cliente ha Il
diritto dirichiedere per iscritto la consegna
e di fissare un termine finale, ragionevole,
per la consegna. Se la consegna non viene
effettuata entro tale termine, il Cliente ha
diritto di risolvere il contratto di vendita
e, fatti salvi ogni esclusione o limite di
responsabilita nelle presenti Condizioni,
di richiedere il risarcimento per le sue
perdite dirette e documentate. In nessun
caso il risarcimento pud superare un
importo equivalente al prezzo dei Prodotti
consegnati in ritardo. Ogni richiesta
di risarcimento deve essere effettuata
entro un mese dalla data di consegna
concordata.  Non  possono  essere
effettuate dal Cliente ulteriori richieste in
conseguenza del ritardo.4. Prezzi

| prezzi dei Prodotti non comprendono VA,
altre tasse o dazi. Danfoss si riserva il diritto
di adeguare i prezzi per i Prodotti non
consegnati in caso di modifiche ai tassi di
cambio, variazioni dei costi dei materiali,

incrementi dei prezzi dei subfornitori,
variazioni dei dazi doganali e del costo
della manodopera, requisizioni statali o
condizioni analoghe sulle quali Danfoss
non ha o ha un limitato controllo. Danfoss
puo addebitare separatamente al Cliente
sovrapprezzi e spese quali, a mero titolo
esemplificativo: piccoli ordini, trasporto
e movimentazione merci, consegna
urgente, restituzione e cancellazione,
purché Danfoss abbia informato il Cliente
di tali sovrapprezzi e spese, ad esempio
nella conferma d'ordine di Danfoss, come
parte deilistini di prezzo, o come altrimenti
reso disponibile al Cliente.

5. Imballaggio

E incluso nei prezzi dei Prodotti
I'imballaggio monouso ed esso non sara
accreditato se restituito. Limballaggio
multiuso non & incluso nel prezzo
del Prodotto, ma sara accreditato se
restituito senza indebito ritardo ed in
perfette condizioni a spese del Cliente e
conformemente alle istruzioni di Danfoss.

6. Condizioni di Pagamento

Salvo quanto diversamente concordato,
il termine e a 30 giorni dalla data della
fattura. Ogni credito sara soggetto alla
circostanza che Danfoss sia soddisfatta
delle valutazioni del credito del Cliente,
e Danfoss ha la facolta (a sua assoluta
discrezione) di astenersi dal consegnare i
Prodotti fintantoché il Cliente non abbia
rispettato i requisiti di pagamento di
Danfoss, come il pagamento anticipato
e/o il pagamento di ogni eventuale
somma dovuta a Danfoss. Tutti i
pagamenti saranno effettuati tramite
bonifico bancario o addebito diretto, senza
deduzione di alcuna spesa 0 commissione
di incasso, con fondi immediatamente
disponibili  presso il conto bancario
indicato nella relativa fattura. Dalla data di
scadenza si applica un tasso di interesse: i)
del 2% al mese o/ii) il piu elevato consentito
dalla legge applicabile, a seconda di quale
dei due sia inferiore.

7. Compensazione di Gruppo

Danfoss e le sue Consociate avranno il
diritto di compensare qualsiasi tipo di
responsabilita di Danfoss e/o delle sue
Consociate nei confronti del Cliente con
qualsiasi genere di responsabilita del
Cliente nei confronti di Danfoss e/o delle
sue Consociate.
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Danfi

8. Informazione sul Prodotto

Ogni  tipo di informazione, incluse,
in via meramente esemplificativa, le
informazioni sulla selezione del Prodotto,
la sua applicazione o uso, il design del
prodotto del Cliente, il peso, le dimensioni,
la capacita o ogni altro dato tecnico
nelle descrizioni di catalogo, la pubblicita
ecc, e resa disponibile sia in forma
scritta, orale, elettronica, online o tramite
download, sara considerata puramente
informativa, ed e vincolante solamente se
e nella misura in cui ne sia fatto esplicito
riferimento in un preventivo o in una
conferma d'ordine. Le domande specifiche
dal Cliente sono vincolanti solamente se e
nella misura in cui sono state confermate
da Danfoss in forma scritta. Il Cliente ¢ il
solo responsabile per i propri prodotti e
applicazioni che incorporano o utilizzano
i Prodotti di Danfoss. Ogni Prodotto reso
disponibile come campione, prototipo o
con una identificazione di tipo simile (se
addebitato 0 meno) pud essere utilizzato
solamente a scopi valutativi, non pud
essere rivenduto o essere parte dei
prodotti del Cliente a scopo di rivendita.

9. Informazioni Riservate
e Confidenzialita

Ogni informazione riservata, inclusi, a
mero titolo esemplificativo, prezzi, disegni,
descrizioni e ogni documento tecnico
che Danfoss abbia reso o possa rendere
disponibile al Cliente (“Informazione
Confidenziale”)  rimarra  proprieta  di
Danfoss e sara trattata come confidenziale
dal Cliente e i suoi rappresentanti e
non dovra, senza il consenso scritto di
Danfoss, essere copiata, riprodotta, o
trasferita a terzi o essere usata per scopi
diversi rispetto a quelli previsti quando
I''nformazione Confidenziale ¢ stata resa
disponibile. UInformazione Confidenziale
sara restituita su richiesta di Danfoss.

10. Modifiche

Danfoss si riserva il diritto di apportare
senza preavviso modifiche ai Prodotti,
che non incidano in modo rilevante sulle
specifiche concordate o sulla forma, la
misura o sulla funzionalita dei Prodotti.

11. RiparazioniGratuite o Sostituzioni
Danfoss accetta di riparare, sostituire,
o accreditare, a discrezione di Danfoss,
quei Prodotti che risultino difettosi al
momento della consegna a causa di

un difetto di produzione, di design e/o
a causa di materiali difettosi, purché
il Cliente ne faccia richiesta a Danfoss
entro 12 mesi dalla data della consegna,
e in ogni caso entro e non oltre i 18 mesi
dalla data timbrata sul Prodotto ovvero,
se non vi e una data timbrata, dalla data
della produzione (“Periodo di Garanzia").
Se si verificano dei difetti entro il Periodo
di Garanzia, il Cliente deve informare
Danfoss in forma scritta conformemente
alle istruzioni di Danfoss. Se richiesto da
Danfoss, il Cliente spedira a suo costo e
rischio il Prodotto a Danfoss insieme a
una nota scritta che descriva la ragione
della restituzione del Prodotto. | prodotti
restituiti o resi disponibili per la riparazione
saranno privi di attrezzature estranee, se
non diversamente indicato. Se la verifica
da parte di Danfoss mostra che il Prodotto
non e viziato, Danfoss pud restituire il
Prodotto al Cliente a spese e rischio del
Cliente, e Danfoss pud addebitare un costo
per il tempo e i materiali utilizzati nella
verifica del difetto. Se Danfoss rileva che il
Prodotto e difettoso, Danfoss inviera, a sua
discrezione, il Prodotto riparato o sostituito
al Cliente, riparera o sostituira il Prodotto
sul posto, o accreditera il prezzo di acquisto
originale al Cliente. Il Cliente garantira
I'accesso a Danfoss in caso di riparazione
o sostituzione sul posto. Danfoss puo
scegliere il metodo di spedizione e paga
il trasporto e l'assicurazione. | Prodotti
o le parti del Prodotto che siano stati
sostituiti saranno proprieta di Danfoss. |
servizi o la consulenza saranno eseguiti
con ragionevole cura e competenza, e
Danfoss non presta garanzie con riguardo
alla loro adeguatezza. La responsabilita
di Danfoss per servizi, consulenze, pareri,
guide operative e altri servizi difettosi
sara limitata alla correzione dellerrore
o alla riesecuzione del servizio. Danfoss
correggera lerrore, purché il Cliente
ne faccia richiesta a Danfoss entro il
Periodo di Garanzia. Danfoss non sara
responsabile per alcun servizio eseguito
gratuitamente. Danfoss pud offrire,
per ogni prodotto o per ogni divisione,
una garanzia del produttore limitata in
aggiunta agli obblighi di Danfoss ai sensi
della clausola 11. In quel caso, I'utilizzatore
finale pud fare affidamento su tale
garanzia generale del produttore, salvo
che non sia altrimenti concordato. Nella
misura in cui sia consentito dalla legge,
il Cliente non pud fare alcuna richiesta

riferita ai Prodotti dopo la decorrenza
del Periodo di Garanzia applicabile,
sia che questa si basi sul contratto,
sullinadempimento della garanzia, sul
dolo, su una previsione normativa o
altro. Tutte le garanzie, le condizioni e gl
altri termini di legge o altro (inclusa ogni
garanzia implicita di commerciabilita o
idoneita a un particolare scopo) sono
esclusi dall'accordo, fatta eccezione per
quelli che non possono essere esclusi in
base alla legge applicabile. In aggiunta a
quanto precede, se non diversamente ed
espressamente stabilito di seguito nelle
presenti Condizioni, i Prodotti vengono
forniti a condizioni visto/piaciuto (‘come

"

sono’, “dove sono”e ‘con ogni difetto”).

12. Responsabilita da Prodotto
Danfoss non sara responsabile per alcun
danno causato a qualsiasi bene (mobile o
immobile) dal Prodotto dopo che esso sia
stato consegnato e mentre € nel possesso
del Cliente. Né Danfoss sara responsabile
per alcun danno ai prodotti fabbricati dal
Cliente o ai prodotti dei quali i prodotti
del Cliente facciano parte. Se Danfoss
incorre in responsabilita nei confronti
di terzi per tali danni, come descritti
nel precedente paragrafo, il Cliente
dovra indennizzare, manlevare e tenere
Danfoss indenne da tale responsabilita. Il
Cliente dovra indennizzare, manlevare e
tenere Danfoss indenne da ogni pretesa
scaturente dal danno risultante dall'uso o
dal funzionamento dei Prodotti a causa di
installazione, riparazione, manutenzione o
funzionamento impropri dei Prodotti da
parte del Cliente, dal mancato adeguato
addestramento da parte del Cliente
del personale sul funzionamento dei
Prodotti, o dal mancato rispetto delle leggi
applicabili e regolamenti o altrimenti.
Se una domanda di risarcimento dei
danni, come descritta nella presente
clausola, viene presentata da un terzo nei
confronti di Danfoss o del Cliente, la parte
convenuta ne informera immediatamente
I'altra parte in forma scritta. Il Cliente sara
obbligato a farsi citare davanti alla corte
o al tribunale arbitrale che esamini la
domanda di risarcimento presentata nei
confronti di Danfoss sulla base di danni
presuntivamente causati dal Prodotto.

13. Limitazione di Responsabilita

Danfoss non sara responsabile nei
confronti del Cliente per i seguenti tipi
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di perdite o danni scaturenti da o relativi
ad un contratto disciplinato dalle presenti
Condizioni: 1) perdita di profitti, affari,
contratti, risparmi attesi, avviamento o
ricavo; 2) perdita o danneggiamento
di datii 3) ogni perdita o danno
indiretti, speciali, punitivi, esemplari o
consequenziali di qualsiasi natura; quanto
precede anche se Danfoss é stata avvisata
in anticipo della possibilita di tali perdite o
danni, vuoi scaturenti da inadempimento
della garanzia, dolo, previsione normativa,
ritardo, Prodotti difettosi, responsabilita
sul prodotto, ritiro o da altro, e anche
se eventuali garanzie espresse non
rispondano allo scopo. La responsabilita
complessiva di Danfoss scaturente da o in
relazione ad un contratto disciplinato dalle
presenti Condizioni non potra eccedere
I'importo fatturato da Danfoss al Cliente in
base ad esso. Il Cliente riconosce e accetta
che Danfoss abbia fissato i propri prezzi e
abbia effettuato loperazione facendo
affidamento sulle esclusioni di garanzia e
le limitazioni di responsabilita qui stabilite,
e che le stesse riflettano la distribuzione
del rischio tra le parti costituendo la base
essenziale della trattativa tra di loro.

14. Responsabilita obbligatoria
Niente nelle presenti Condizioni (incluso
a titolo meramente esemplificativo
le esclusioni e le limitazioni di cui alle
clausole da 11 a 13) operera di modo tale
da escludere o limitare la responsabilita di
una delle parti nei confronti dell'altra per
morte o infortunio personale derivato da
propria negligenza, falsa dichiarazione
fraudolenta o per ogni altra forma di
responsabilita che non possa essere
esclusa o limitata per legge.

15. Notifica dei Reclami

Reclami o lamentele relativi a vizi e/o
ritardi nelle consegne dei Prodotti o altri
reclami devono essere presentati in forma
scritta dal Cliente a Danfoss senza indebito
ritardo.

16. Diritti di Proprieta Intellettuale

e Uso del Software
Se il Prodotto viene consegnato con il
software incorporato, il Cliente ottiene una
licenza di software non esclusiva in forma
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di un diritto d'uso del software solamente
per gli scopi stabiliti nella specifica del
Prodotto applicabile, e conformemente
a ogni condizione di licenza applicabile
resa disponibile. Oltre a cio, il Cliente non
ottiene alcun diritto in forma di licenza,
brevetto, copyright, marchio o altro diritto
di proprieta connesso ai Prodotti. Il Cliente
non otterra alcun diritto ai codici sorgente
per tale software. Il software fornito
separatamente, a prescindere da come
esso venga fornito da Danfoss, viene reso
disponibile a condizioni visto/piaciuto
(‘come €&’ “dove &" e “con ogni difetto”), e
puo essere usato solamente per gli scopi
ai quali & destinato, e fatta salva ogni
condizione di licenza applicabile. Danfoss
non sara responsabile in ogni modo per
errori o per perdite o danni scaturenti
da o in conseguenza delluso di tale
software separato, o di qualsiasi software
di terzi ad esso collegato. Danfoss, a sua
scelta, puo difendere qualunque azione
o processo intentati contro il Cliente
nella misura in cui gli stessi siano basati
sulla pretesa che qualche Prodotto, o una
parte di esso, consegnato da Danfoss
costituisca una violazione di un qualche
diritto di proprieta intellettuale di terzi
nel paese di consegna, se ne viene data
pronta notifica in forma scritta e se
vengono fornite I'autorita, le informazioni
e l'assistenza per la difesa dello stesso e
purché tale presunta violazione non sia
il risultato del design o di altri speciali
requisiti specificati dal Cliente, ovvero del
funzionamento o dell'utilizzo a cui tale
Prodotto e adibito dal Cliente o altri. Se
Danfoss sceglie di difendere tale azione o
processo, Danfoss paghera tutti i danni e
costi ai quali il Cliente venga condannato
nell'ambito di tale azione o processo. Se
tale Prodotto, o parte di esso, & giudicato
violare un qualche diritto di proprieta
intellettuale di terzi e il suo utilizzo viene
vietato, Danfoss, a sua scelta, (a) fornira al
Cliente il diritto di continuare a usare tale
Prodotto, (b) sostituira il medesimo con un
Prodotto, o parti di esso, che non incorra
in violazioni, (c) modifichera lo stesso di
modo che non incorra piu in violazioni,
o (d) rimuovera detto Prodotto o parte
di esso e rimborsera il prezzo di acquisto.
Quanto  sopra rappresenta  lintera

responsabilita di Danfoss nei confronti del
Cliente per violazioni dei diritti di proprieta
intellettuale.

17. Restrizioni sulla Rivendita

e I'Utilizzo per Determinati Scopi
| prodotti di Danfoss sono prodotti per uso
civile. Il Cliente non utilizzera o rivendera
i Prodotti per scopi che abbiano una
qualche connessione con armi chimiche,
biologiche o nucleari o per missili che
abbiano la capacita di trasportare tali armi.
Il Cliente non e autorizzato a vendere i
Prodotti a persone, societa o ogni altri
genere di organizzazione se il Cliente sia
a conoscenza o nutra dei sospetti che
dette persone o soggetti siano collegati
a un qualche tipo di attivita terroristica o
di traffico della droga. | Prodotti possono
essere soggetti alle norme di controllo
delle esportazioni e possono pertanto
essere soggetti, senza limitazioni, a
restrizioni in caso di vendita a paesi/
clienti coperti da divieti su esportazioni
e importazioni. Tali restrizioni verranno
osservate in caso di rivendita dei Prodotti.
Il Cliente non & autorizzato a rivendere
i Prodotti se vi & dubbio o sospetto che i
Prodotti possano essere usati per scopi in
violazione del precedente paragrafo. Se
il Cliente ha conoscenza, o dei sospetti,
che le condizioni nella presente clausola
siano state violate, il Cliente deve darne
immediata informazione a Danfoss.

18. Forza Maggiore

Danfoss ha il diritto di cancellare ordini o
di sospendere la consegna dei Prodotti e
non sara responsabile per ogni mancata,
viziata o ritardata consegna, che sia, in
parte o totalmente, causata da circostanze
che vadano oltre il ragionevole controllo
di Danfoss, incluso, a mero titolo
esemplificativo, rivolte, tumulti sociali,
guerra, terrorismo, incendio, insurrezione,
espropriazione, sequestro, embargo o
difetti o ritardi nelle consegne da parte dei
subfornitori, scioperi, serrate, rallentamenti,
mancanza di trasporti, scarsita di materiale
e insufficiente fornitura di energia. Ogni
diritto contrattuale del Cliente & sospeso
o diventa nullo in una qualsiasi delle
circostanze cui fa riferimento la presente
clausola. Il Cliente non ha diritto a nessun



tipo di risarcimento o di proporre reclami
di qualsiasi tipo in caso di cancellazione
o consegna ritardata dovute a tali
circostanze.

19. Global Compact

e Anti-Corruzione
Danfoss ha aderito alliniziativa Global
Compact delle Nazioni Unite, il che
significa  che Danfoss ha assunto
l'impegno dirispettare 10 principi sui diritti
umani, i diritti dei lavoratori, I'ambiente
e la corruzione. Tali principi e ulteriori
informazioni sono stabiliti su  Global
Compact: www.unglobalcompact.org.
Pertanto, Danfoss incoraggia il Cliente ad
osservare questi principi fondamentali.
Danfoss avra il diritto di cancellare qualsiasi
consegna, ordine di acquisto o di risolvere
un accordo senza incorrere in alcun tipo
di responsabilita se Danfoss ha ragione
di credere che il Cliente agisca in maniera
contraria alle leggi e ai regolamenti
applicabili sulla corruzione.

20. Privacy dei Dati

| dati personali di contatti individuali
del Cliente, quali il nome e il contatto
aziendale, possono essere trattati e
archiviati a livello globale all'infuori del
paese del Cliente da parte di Danfoss, le
sue consociate o fornitori terzi autorizzati.
Danfoss utilizzera i dati personali per
adempiere ai suoi obblighi contrattuali
(quali 'amministrazione delle relazioni con
la clientela e le transazioni di pagamento),
analizzare e migliorare i propri prodotti
e servizi, e/o inviare informazioni sui
prodotti, servizi ed eventi di Danfoss ai
referenti del Cliente. Ove sia richiesto dalla
legge il consenso, il Cliente con il presente
accordo acconsente a che i dati personali
siano utilizzati e trasferiti come su indicato,
e riconosce che i dati personali saranno
soggettiallalegge straniera del paese dove
essi siano detenuti/il server sia situato.
Danfoss utilizzera meccanismi contrattuali
e tecnici adeguati per proteggere i dati
personali. Danfoss terra i dati personali
per la durata del rapporto contrattuale.
Ove richiesto da una previsione legislativa
cogente, e purché le condizioni necessarie
siano soddisfatte, il Cliente puo, in quanto
persona fisica, avere il diritto di accedere

ai dati personali, rettificarli, informarsi al
riguardo oppure opporsi al trattamento.
Per ulteriori dettagli contattare il proprio
referente locale di Danfoss — si veda
www.danfoss.com.

21. Invalidita Parziale

Se uno o piu dei termini e delle clausole
nelle presenti Condizioni o se una
qualche parte di una clausola e ritenuta
invalida, inapplicabile, illecita o inefficace,
la validita, applicabilita, liceita o efficacia di
tutti gli ulteriori termini e condizioni

non ne saranno influenzate o diminuite.

22. Cessione

Danfoss e il Cliente possono in ogni
momento cedere o trasferire tutti o
alcuni dei diritti disciplinati nelle presenti
Condizioni. Nessuna delle Parti puo cedere
o trasferire alcuno dei propri obblighi
disciplinati nelle presenti Condizioni senza
il previo consenso scritto dell‘altra Parte.

23. Legge Applicabile

e Controversie
Qualsiasi controversia tra le parti che sorga
0 sia connessa a un accordo disciplinato
dalle presenti Condizioni sara regolata
dalla legge sostanziale del luogo della
sede operativa del soggetto venditore di
Danfoss. Qualsiasi
controversia che scaturisca da o sia
connessa a un accordo disciplinato dalle
presenti Condizioni e che le parti stesse
non riescano a risolvere sara sottoposta
e definitivamente risolta da un arbitrato
in conformita con il regolamento
arbitrale della Camera di Commercio
Internazionale ("Regolamento”) da uno
o piu arbitri nominati ai sensi del detto
Regolamento. Entrambe le parti avranno
il diritto di richiedere misure ingiuntive o
cautelari o ogni altra misura temporanea.
Le Parti possono sottoporre |'esecuzione
di qualsiasi lodo arbitrale a qualsiasi corte
competente. La sede dell'arbitrato sara la
capitale del paese del soggetto venditore
di Danfoss. L'inglese sara la lingua da usare
nei procedimenti arbitrali, salvo diverso
accordo tra le parti. | procedimenti arbitrali
e il lodo arbitrale saranno confidenziali e
le persone coinvolte da entrambe le parti
sono tenute alla segretezza.

ENGINEERING
TOMORROW

Danfi

Danfoss Customer Service Center
Danfoss mette a disposizione dei suoi
clienti un team di professionisti che vi
assistera tramite un unico indirizzo
e-mail e unico numero telefonico.

Danfoss, un servizio clienti
efficiente ed affidabile.

Tel: +39 06 948.09.900
E-mail: CSCltaly@danfoss.com
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Risealdaments ¢
telertsc s o trisle  Pompe ad ata pressione.

Raffreddamento Convertitori di frequenza Riscaldamento ¢
teleriscaldamento

e

Scarica la versione digitale del Catalogo.
Cliccando su ogni codice prodotto avrai accesso direttamente
al Product Store, dove troverai tutte le informazioni tecniche
di prodotto, documentazione e immagini.

danfoss.it/listini

Sede Danfoss Srl Ufficio di Milano Customer Service Center

Corso Enrico Tazzoli, 221 Via Giacomo Matteotti, 8 CSCltaly@danfoss.com
10137 Torino 20042 Pessano con Bornago (MI) Tel. +39 06 948.09.900

Qualsiasi informazione, incluse, in via meramente esemplificativa, le informazioni sulla selezione del prodotto, la sua applicazione o uso, il design, il peso, le dimensioni, la capacita o qualsiasi altro dato tecnico contenuto nei
manuali dei prodotti, nelle descrizioni dei cataloghi, pubblicita, ecc. e resa disponibile sia in forma scritta, orale, elettronica, online o tramite download, sara considerata puramente informativa, e sara vincolante solamente
se e nella misura in cui ne sia fatto esplicito riferimento in un preventivo o in una conferma d'ordine. Danfoss non si assume alcuna responsabilita per eventuali errori nei cataloghi, brochure, video e altro materiale.
Danfoss si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza alcun preavviso. Cio vale anche per i prodotti gia in ordine ma non consegnati, sempre che tali modifiche si possano apportare senza modificare la forma, la
misura o la funzionalita del prodottoTutti i marchi di fabbrica citati sono di proprieta di Danfoss A/S o delle societa del gruppo Danfoss. Il nome e il logo Danfoss sono marchi depositati di Danfoss A/S. Tutti i diritti riservati.
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