Installasjonsveiledning

DEVireg™ 530

Elektronisk termostat



DEVIMW' DEVIreg™ 530

Engelsk sprak brukes i de originale instruksjonene.
Andre sprak er en oversettelse av de originale instruksjonene.
(Direktiv 2006/42/EU)
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1 Innledning

DEVIreg™ 530 er en elektronisk termostat med 2-polet
bryter og en gulvfgler som maler og regulerer gnsket gul-
vtemperatur. Den kan monteres innfelt eller pavegg.

Termostaten har en bryter for regulering av temperaturinnstil-
lingenien skala fra (") 1 til 6 (hvert trinn tilsvarer ca. 8 °C).
I tillegg har den en LED-indikator som indikerer standby
(grent lys) og oppvarming (redt lys).

Du finner mer informasjon om dette produktet pa:
devireg.devi.com
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DEVIreg™ 530

1.1

Tekniske spesifikasjoner

Driftsspenning

220-240V~, 50 Hz

Stremforbruk i standby

Maks. 0,25 W

Relé:
Resistiv last
Induktiv last

Maks. 15A /3450 W @ 230V
cos =0,3maks. TA

Folerenheter

NTC 15 kOhm ved 25 °C

Sensorverdier:

0°C 42 kOhm

25°C 15 kOhm

50°C 6 kOhm

Hysterese +0.4°C

Omgivelsestemperatur -10til +30°C

Frostbeskyttelsestemperatur | 5 °C - +%

Temperaturomrade (%) 5-45 °C med bare
gulvfeler

Ledningstverrsnitt maks.

1x4 mm? eller 2x2,5 mm?

Kuletrykktemperatur

75°C

Forurensningsgrad 2 (privat bruk)
Type 1C
Oppbevaringstemperatur | -20 til +65 °C
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IP-klasse 31
Beskyttelsesklasse Klasse Il - [g]

Mal 85 x 85 x 36 mm
Vekt 9049

Produktet samsvarer med EN/IEC-standarden,Automatiske
elektriske regulatorer for husholdningsbruk og lignende™:

« EN/IEC 60730-1 (generelt)
« EN/IEC 60730-2-9 (termostat)

1.2 Sikkerhetsinstruksjoner

Serg for at stramforsyningen til termostaten er slatt av for
installasjon.

VIKTIG: Nar termostaten brukes til a regulere et gulvvar-
meelement i tregulv eller lignende materiale, ma det alltid
brukes gulvfeler, og maksimal gulvtemperatur ma aldri
settes hgyere enn 35 °C. Ta kontakt med gulvleverandgren.

Veer ogsa oppmerksom pa felgende:

. Installasjon av termostaten ma utfores av en
autorisert og kvalifisert installater i samsvar med
lokale forskrifter.
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Termostaten ma kobles til en stramforsyning via en
bryter med frakobling av alle polene.

. Foleren skal regnes som stramfgrende. Vaer oppmerk-
som pa dette hvis fgleren skal forlenges.

. Termostaten ma alltid kobles til en fast stremforsyning.

. Termostaten ma ikke utsettes for fuktighet, vann, stov
eller sterk varme.

2 Monteringsanvisning

‘ ' Monter termostaten i egnet hgyde pa veggen

? (typisk 80-170 cm).

@ g forskrifter for IP-klasser.
<

‘ ' | vatrom monteres termostaten ifelge lokale
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Merk: En gulvfgler gir mer ngyaktig
temperaturregulering, anbefales i alle
gulvvarmeinstallasjoner og er obligatorisk
under tregulv for a redusere faren for
overoppheting av gulvet.

+ Monter gulvfalereni et ror pa et egnet sted der den ikke
utsettes for sollys eller trekk fra derapninger.

+ Med lik avstand og >2 cm fra to varmekabler.

+ Roret skal ligge jevnt med gulvoverflaten - reret
forsenkes om ngdvendig.

+ For kabelrgret til koblingsboksen.
+ Rorets boyeradius ma veere minst 50 mm.
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Folg trinnene nedenfor ved montering av termostaten.

1. Apne termostaten:

Trykk inn festetappen pé undersiden av termo-
staten med en flat gjenstand.

- Lasne frontdekselet forsiktig.

«  Lesne rammen forsiktig.
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2. Koble til termostaten ifelge koblingsskjemaet.

[N L [soNTCT €]

C]

5°C

Mains Max. Load 5
220-240V~ 15 (1) A

M c € ‘,:3;30 @

D530

Sensor

Ved tilkobling av et eksternt tidsur til terminalen som
er merket med et médnesymbol (og ved a bruke for
eksempel samme fase som til stramforsyningen), kan
termostaten stilles inn slik at temperaturen reduseres
med 5 °Ci bestemte tidsrom.

Skjermen pa varmekabelen ma kobles til jordlederen
pa tilferselskabelen med en separat kontakt.

Merk: Installer alltid gulvfgleren i et rer i gulvet.
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3. Monter termostaten, og sett den sammen igjen.

+  Fest termostaten til en kappe eller en veggboks
ved & stikke skruene gjennom hullene pa hver
side av termostaten.

« Monter rammen og frontdekselet i motsatt rekke-
folge av demonteringen.

4. Sl& pa stremforsyningen.

3 Innstillinger

Endre laveste og hgyeste gulvtemperatur

1. Fjernjusteringsbryteren.

2. Flytt pinnene til enskede
posisjoner.

3. Sett justeringsbryteren pa plass
igjen.

Merk: Veer oppmerksom pa felgende:
+  Gulvtemperaturen males der gulvfeleren er plassert.

«  Temperaturen pa undersiden av et tregulv kan veaere
opptil 10 grader hgyere enn pa oversiden.
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»  Gulvprodusentene spesifiserer ofte maks. temperatur
pa oversiden av gulvet (vanligvis 27-28 °C).

+ Brukalltid en gulvfgler til & regulere gulvvarmen. Uten
gulvfeler kan temperaturreguleringen bli mindre ngy-
aktig, og du risikerer at gulvet blir overopphetet.

Termisk Eksempler pa Detaljer | Omtrentlig
motstand | gulvbelegg innstilling
[m2K/W1] for 25 °C pa
oversiden
av gulvet
005 | 8mmHDF-basert | g0y om? 28°C
laminat
650- .
0.10 14 mm bekeparkett 800 kg/m’ 31°C
22 mm massiv 3 o
0.13 . > 800 kg/m 32°C
eikeplank
i henhold til
<0.17 Z/'arfétfzppetlyk:er';z EN/IEC 34°C
g r gulvvar 1307
22 mm massiv 450- o
0.18 furuplank 650 kg/m® 3¢
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4 Garanti

2 ars produktgaranti gjelder for:
. termostater: DEVIreg™ 530.

Hvis du mot formodning skulle fa problemer med et DEVI-produkt, vil du oppdage
at DEVI tilbyr DEVIwarranty fra kjepsdato pa felgende betingelser: | garantiperioden
skal Danfoss tilby et nytt, tilsvarende produkt eller reparere produktet hvis det skulle
vise seg a veere mangelfullt som falge av feil i konstruksjon, materialer eller utfgrelse.
Reparasjon eller utskifting.

Beslutningen om reparasjon eller erstatning tas av Danfoss etter egen vurdering.
Danfoss er ikke ansvarlig for indirekte skader, inkludert, men ikke begrenset til skade
pa eiendom eller ekstra stramutgifter. Det gis ikke utvidet garantiperiode etter utfert
reparasjon.

Denne garantien er gyldig hvis GARANTISERTIFIKATET er riktig utfylt og i samsvar
med instruksjonene, og forutsatt at monter eller forhandler varsles om feil uten
urimelig forsinkelse, samt at kjopsbevis fremlegges. GARANTISERTIFIKATET mé fylles
ut, stemples og signeres av den autoriserte montgren som utferer installasjonen
(installasjonsdato ma angis). Etter at installasjonen er utfert, skal GARANTISERTIFIKA-
TET og kjspsdokumenter (faktura, kvittering eller lignende) oppbevares og beholdes
i hele garantiperioden.

DEViwarranty dekker ikke skader som folge av feil bruk, feil installasjon eller hvis in-
stallasjonen ikke er utfert av en autorisert elektriker. Alt arbeid faktureres i sin helhet
hvis Danfoss ma inspisere eller reparere feil som har oppstatt som folge av det oven-
staende. DEVIwarranty gjelder ikke produkter som ikke er betalt i sin helhet. Danfoss
vil alltid gi rask og effektiv respons pa alle klager og spersmél fra vare kunder.

Garantien utelukker eksplisitt alle krav som gar utover betingelsene over.

Fullstendig garantitekst er tilgjengelig pa www.devi.com.
devi.danfoss.com/en/warranty/
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Danfoss A/S

Nordborgvej 81
6430 Nordborg, Syddanmark
Denmark

Danfoss AS
239671

produiidesion

form. montenng s fnicjon
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