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Applikationsoversigt

AVOQML+QTL til varmtvandsbeholdere

Praecisionsstyring af varmtvandsbeholdere

TL styrer temperaturen
Med Danfoss QTL termostaten med fiernfeler og Danfoss AVQML trykuafhaengige Q y peratu
reguleringsventil kan du f& perfekt styring af din varmtvandsbeholder.

Slutbrugerne har altid varmt vand samt en god afkeling for at spare omkostninger. ﬁ [_J'-

« Praecis flowkontrol gennem spiralen uanset tryk a

« Ngjagtig styring af varmtvandsbeholderens temperatur b
- Den rigtige afkeling dret rundt |
« Forhindrer aflejringer pa varmefladen og sikrer lang levetid l M
Effektindstillinger Gennemsnitligt flow
1 m? varmeflade er ca. 7 kW varmeeffekt. For hver 1 kW er de T T
De tilsvarende flows er: tilsvarende flows: »
- AT30ca. 200 I/h - AT30ca. 28,7 I/h
« AT35ca. 1721/h -+ AT35ca.2461/h
« AT40ca. 1501/h « AT40ca.21,51/h
AVQML /QTL
T R T T
AVQML DN 15NF 80 -800I/h 003L3615 46 1066.304
AVQML DN 15HF 130-1.300 I/h 00313616 46 1066324 o Losningen
AVQML DN 20NF 125-1.250 I/h 00313617 46 1066.326 ' er egnet tl
differenstryk
AVQML DN 20HF 190 -1.900 I/h 003L3618 46 1066.336 op til 8 bar
QTL2 m. 45 -60°C 003L3536 40 6840.434

Eksempel pa korrekt indstilling af AVQML-ventilen og QTL-termostaten:

Trin 1 : AVQML-flowindstilling % Trin 2 : QTL-temperaturindstilling
Behov: 400 I/h fra ventilstarrelse DN 15NF Behov: 50°C beholdertemperatur
AVQML-ventilen er indstillet til 50% QTL-termostaten er indstillet til 2
AVQML DN 15NF
QTL termostat indstilling (antal omdrejninger)
IDIEE BIEEFars
2:20% 160 I/h 260 I/h 250 1/h 380 1/h 20% 545 558 57,2 585 62,9 67,2 71,5
3:30% 240 1/h 390 I/h 3751/h 5701/h . 30% 525 54,0 555 57,0 65,7 65,7 70,0
D
4:40% 3201/h 520 I/h 500 I/h 760 I/h _% 40% 50,0 51,7 533 55,0 64,0 64,0 68,5
5:50%  [400Uh | 650 vh 625 I/h 950 I/h Z s0% 460 485 [BUON 535 522 522 665
=
6: 60% 480 1/h 780 I/h 7501/h 1.140 I/h % 60% 440 465 49,0 51,5 60,5 60,5 65,0
7:70% 560 I/h 9101/h 8751/h 1.3301/h ;’ 70% 420 445 470 495 585 585 630
8: 80% 640 I/h 1.040 I/h 1.000 I/h 1.520 I/h g 80% 400 425 450 475 56,8 56,8 61,5
<
9:90% 7201/h 1.1701/h 1.1251/h 1.7101/h 90% 37,0 400 430 46,0 553 553 60,0
10: 100% 800 I/h 1.300 I/h 1.2501/h 1.900 I/h 100% 34,0 37,3 40,7 440 533 533 580
Bemaerk: AVOML kan indstilles i trin af 5% negjagtighed. Bemeerk: Denne tabel er kun vejledende og vil variere afhaengigt af
Klik her for at se AVQML-databladet med en mere detaljeret tabel. applikationen. For hver dimension og version af AVQML findes en tabel!

Klik her for QTL-datablad med alle tabeller.
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https://assets.danfoss.com/documents/latest/433450/AI495336816339da-000101.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/latest/433448/AI495336539338da-010101.pdf

