Regulatory przeptywu
i ci$nienia Virtus Mji

Zyskaj jeszcze wieksza
wydajnos¢ dzieki
dynamicznemu sterowaniu

i requlacji z cyfrowa precyzja

Cyfrowe réwnowazenie i regulacja hydrauliczna
dla zoptymalizowanych sieci cieptowniczych i chtodniczych.

Funkcja iSET
do optymalizacji
weztéw cieplnych

Funkcja iNET
do optymalizacji
sieci

™ o
20%

Potencjat oszczednosci
energii przy uzyciu
regulatoréw réwnowazenia
hydraulicznego
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Zalety Virtusa

Wilienit (g i Precyzyjna regulacja i stabilnos¢

w ukfadzie bez i z regulatorem
réznicy cisnien Virtus

Wydajne rownowazenie hydrauliczne sieci, a takze optymalizacja AT
za pomocg zaawansowanych regulatoréw cisnienia i regulatoréw przeptywu

Konstrukcja pozbawiona uszczelnienia dynamicznego pomiedzy grzybkiem a korpusem
zaworu zapewnia niska histereze oraz optymalne warunki ci$nienia wewnetrznego

i rownowazenia. Charakterystyka dzielona i wysoki wspoétczynnik regulacyjnosci
zapewnia lepsza regulacyjnosc¢ i doktadnosé. Precyzyjne rownowazenie hydrauliczne
systemu poprawia AT oraz zapewnia ekonomiczna rownowage pomiedzy temperaturg
a przeptywem. To z kolei przetozy sie na obnizenie kosztéw operacyjnych i zwiekszy
sprawnos¢ eksploatacyjna.

Obnizenie kosztéw produkcji energii pierwotnej o co najmniej 1%
dla kazdego wzrostu AT o 3K.

Najlepszy w swojej klasie 5 &~
stosunek przeptywu do kosztéw inwestycji D Uza p rze p ustowosc p rze p*yWU

Duze przepustowosci przeptywu oraz optymalna budowa sieci pozwalaja
zmniejszy¢ koszty inwestycji, a takze poprawiaja wydajnosc samej sieci.

Regulatory cisnienia i regulatory przeptywu Danfoss Virtus o duzej przepustowosci sa w stanie
regulowac cisnienie i przeptywy nawet w najwiekszych i najbardziej wymagajacych sieciach
cieptowniczych i ukfadach chtodzenia, w ktérych wymagane jest duze zapotrzebowanie na
ogrzewanie/chtodzenie. Dzieki zastosowaniu mniejszego zaworu DN o wydajnosci przeptywu
+XXL" oraz odpowiedniemu zaplanowaniu sieci, mozliwe jest zmniejszenie kosztéw
inwestycji nawet o 17% w poréwnaniu z tradycyjnie zaprojektowana siecia. Dlatego tez
Virtus posiada najlepszy w swojej klasie stosunek przeptywu do kosztéw inwestycji.

Wahania przeptywu zalezne
od nastawy Ap

Zdalny i dynamiczny zakres dziatania

100

B3 Zwiekszenie wspoétczynnika regulacyjnosci do 300:1
5 Virtus oferuje opcjonalna rozbudowe sitownikéw cisnieniowych o inteligentne
3 rozwigzania iSET lub iNET. Pozwalajg one na zdalng regulacje wartosci nastaw
g cisnienia. Oznacza to zwiekszenie wspétczynnika regulacyjnosci, a wiec réwniez
D zakresu dziatania. Przeptyw maksymalny mozna zwiekszy¢, ustawiajac cisnienie na
U R SO warto$¢ maksymalng, natomiast przeptyw minimalny mozna zmniejszy¢, obnizajac
iy iz, nastawe cis$nienia do wartosci minimalnej. Dodanie sitownika dynamicznego
300:1 wspodtczynnik regulacyjnosci AME: 6 z funkcjonalnoscia iSET lub iNET pozwala zwiekszy¢ zakres do 300:1
(empakowstaymiary tatwy montaz, uruchamianie i konserwacja
Stary
A Pt : Optymalna budowa sieci oraz niskie koszty inwestycji mozliwe
‘ ﬁ dzieki nowym kompaktowym regulatorom cisnienia i regulatorom przeptywu.
1 ‘ NOWY Kompaktowa konstrukcja komory oraz wiele mozliwych sposobéw montazu

pozwalaja zaoszczedzi¢ do 20% miejsca montazowego, a takze pomadc
w bardziej optymalnym projektowaniu sieci. Beznarzedziowa regulacja
przeptywu, tatwe nastawianie przeptywu/Ap oraz widoczne wskazania
przektadaja sie na bezproblemowe uruchamianie i wykonywanie nastaw,
w ktdérych parametry robocze zawsze pozostaja pod kontrola.
Bezproblemowy montaz, uruchamianie, nastawianie i eksploatacja
pozwalajg obnizy¢ koszty montazu, konserwacji i eksploatacji.

Rozmiar

Do 20% mniej wymaganej przestrzeni
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