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Mafe und Anschliisse mit Absperrventilen
Dimensions and connections with shut-off valves 351 '% [1 382 +8’08J
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Schwingungsdampfer
Anti-vibration pads
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@ Leistungsregler / Capacity regulator

@ Warmeschutzthermostat / Thermal protection thermostat




